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1 Masat p_?raprake te Slgurlse pérdoruesit NUK do té kryhet nga fémijé pa mbikéqgyrje.
sé pergjithshme

ALARM

. . Pér té parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:
1.1 Rreth dokumentacionit o
= MOS e shpélaj njésiné.

= Dokumentacioni origjinal éshté i shkruar né anglisht. Té gjitha

giuhét e tiera jané pérkthime = MOS e pérdor njésiné me duar té lagura.

= MOS vendos asnjé send gqé pérmban ujé mbi njési.

= Masat paraprake té pérshkruara né kété dokument mbulojné tema
shumé té réndésishme, ndiqgi ato me kujdes. @ NJOFTIM

= Instalimi i sistemit, dhe té gjitha aktivitetet e pérshkruara te » MOS vendos asnjé send apo pajisje mbi njési.
manuali i pérdorimit dhe udhézuesi referencé i instaluesit DUHET
té kryhen nga njé instalues i autorizuar.

= MOS u ul, mos u ngjit dhe mos géndro mbi njési.

111 Kuptimi i alarmeve dhe simboleve

A RREZIK

Tregon njé situaté qé rezulton né vdekje ose démtim té
réndé.

Udhézuesi referencé i instaluesit DAIKIN FDXM25~60F3V1B(9)
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2 Rreth kétij dokumenti

= Njésité jané té shénuara me kété simbol:

]

Kjo do té thoté se produktet elektrike dhe elektronike NUK mund
té pérzihen me mbeturinat e paklasifikuara shtépiake. MOS
provoni ta gmontoni veté sistemin: gmontimi i sistemit, menaxhimi
i ftohésit, vajit dhe pjeséve té tjera duhet béré nga njé instalues i
autorizuar dhe né pérputhje me legjislacionin né fugqi.

Njésité DUHET té trajtohen né njé vend pér trajtim té specializuar
pér ripérdorim, riciklim dhe rikuperim. Duke garantuar gé ky
produkt do té hidhet si duhet, ju do t& ndihmoni né parandalimin e
pasojave té mundshme negative pér mjedisin dhe shéndetin
njerézor. Pér mé shumé informacion, kontaktoni instaluesin tuaj
ose autoritetin lokal.

= Baterité jané té€ shénuara me kété simbol:

Kjo do té thoté se baterité NUK mund té pérzihen me mbeturinat e
paklasifikuara shtépiake. Nése njé simbol kimik éshté i shtypur
poshté simbolit, ky simbol kimik do té thoté se bateria mban njé
metal té réndé mbi njé koncentrim té caktuar.

Simbolet e mundshme kimike jané: Pb: plumb (>0,004%).

Baterité pér hedhje duhen trajtuar né njé vend pér trajtim té
specializuar pér ripérdorim. Duke garantuar qé baterité pér hedhje
do té hidhen si duhet, ju do t€ ndihmoni né parandalimin e
pasojave té mundshme negative pér mijedisin dhe shéndetin
njerézor.

2 Rreth kétij dokumenti

Faleminderit qé bleté produktin. Ju lutemi:

= Lexoni me kujdes dokumentacionin para pérdorimit t& ndérfages
sé€ pérdoruesit pér té garantuar performancén mé té miré té
mundshme.

= Ruajeni dokumentacionin pér referencé né té ardhmen.

Audienca e synuar

Pérdoruesit fundoré

INFORMACION

Qéllimi i késaj pajisjeje éshté pérdorimi nga pérdoruesit
eksperté ose té trajnuar né dyqane, né industriné e lehté
dhe ferma, ose pér pérdorim tregtar ose shtépiak nga jo
profesionisté.

Seti i dokumentacionit

Ky dokument éshté pjesé e setit t¢ dokumentacionit. Seti i ploté
pérbéhet nga:

» Masat e pérgjithshme paraprake mbi siguriné:

= Udhézimet e sigurisé qé duhet té lexoni para pérdorimit té
sistemit

= Formati: Letér (te kutia e njésisé sé brendshme)
= Manuali i pérdorimit:

= Udhézues i shpejt pér pérdorimin bazé

= Formati: Letér (te kutia e njésisé sé brendshme)
= Udhézuesi referencé i instaluesit:

= Udhézime té detajuara hap pas hapi dhe informacion pér
pérdorimin bazé dhe até té pérparuar

= Formati: Skedaré digjitalé né http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Rishikimet mé té fundit t& dokumentacionit t€ siguruar mund té
disponohen né fagen rajonale Daikin ose pérmes instaluesit tuaj.

Dokumentacioni origjinal éshté i shkruar né anglisht. Té gjitha gjuhét
e tjera jané pérkthime.

21 Njé véshtrim i shpejté pér
udhézuesi referenceé té instaluesit

Kapitulli Pérshkrimi

Masat e pérgjithshme
paraprake mbi siguriné

Udhézimet qé¢ DUHET té lexoni mbi
siguriné para pérdorimit

Rreth dokumentacionit Cili dokumentacion ekziston pér

pérdoruesin

Rreth sistemit = Pérbérésit

= Ndérfagja e pérdoruesit

Para pérdorimit Cfaré duhet béré para fillimit té

pérdorimit

Operimi Operimi i sistemit

Kursimi i energjisé dhe
pérdorimi optimal

Si té kurseni energji

Mirémbajtja dhe shérbimi Mirémbaijtja dhe kryerja e servisit té

njésisé

Zgjidhja e problemeve
(troubleshooting)

Cfaré duhet béré né rast problemesh

Hedhja Si ta hidhni sistemin
Fjalor Pérkufizimet e termave
3 Rreth sistemit

INFORMACION

Niveli i presionit té zérit éshté mé pak se 70 dBA.

ALARM: MATERIAL | NDEZSHEM
Ftohésit R32 (nése aplikohet) né kété njési éshté pak i
djegshém. Referojuni specifikimeve té njésisé sé jashtme
pér llojin e ftohésit gé do té pérdoret.

A ALARM

= Mos modifikoni, gmontoni, higni, riinstaloni apo riparoni
njésiné veté, sepse ¢montimi ose instalimi i pasakté
mund té shkaktojé tronditie elekirike ose zjarr.
Kontaktoni distributorin tuaj.

= Né rast rriedhjeje té rastésishme té ftohésit, sigurohuni
gé nuk ka flaké té hapura. Veté ftohési éshté krejtésisht
i sigurt dhe jo toksik. R410A éshté njé ftohés jo i
djegshém dhe R32 éshté njé ftohés pak i djegshém,
por krijojné njé gaz toksik kur rriedhin aksidentalisht né
dhomé ku ajri i djegshém nga ngrohésit ventilatore,
sobat me gaz etj. éshté i pranishém. Gjithmoné
kontaktoni personelin e kualifikuar té shérbimit té
konfirmojé qé pika e rriedhjes éshté riparuar ose
ndrequr para rifillimit t€& operimit.

@ NJOFTIM

Instalimi i papérshtatshém ose ngjitia e pajisjeve apo
aksesoréve mund té rezultojé né goditje elektrike, qark té
shkurtér, rriedhje, zjarr ose déme té tjera pér pajisjen.
Pérdor vetém aksesoré, pajisje opsionale dhe pjesé
rezervé prodhuar ose miratuar nga Daikin.

3.1 Pérbéreésit

INFORMACION

llustrimi vijues éshté thjesht shembull dhe mund t& MOS
pérputhet me planin e sistemit.

FDXM25~60F3V1B(9)
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4 Para operimit

Njésia e brendshme

Njésia e jashtme

Ndérfagja e pérdoruesit

Hyrja e ajrit

Dalja e ajrit

Tubacioni i ftohésit dhe instalimet elektrike

Tubi i kullimit

Tokézoni telin me njésiné e jashtme pér té parandaluar
tronditjet elektrike.

TQ 0D Q20T QO

3.2 Ndérfaqgja e pérdoruesit

KUJDES
= KURRE mos prekni pjesé té brendshme té kontrollorit.

= MOS e lévizni panelin e pérparmé. Disa pjesé brenda
jané té rrezikshme pér t'u prekur dhe mund té ndodhin
probleme me pajisjen. Pér kontrollimin dhe rregullimin e
pjeséve té brendshme, kontaktoni distributorin tuaj.

A KUJDES

MOS vini gishtat, shufra apo sende té tjera te pjesa e
hyrijes ose daljes sé ajrit. MOS e higni mbrojtésen e
ventilatorit. Kur ventilatori rrotullohet me shpejtési té larté,
shkaktohet 1éndim fizik.

A KUJDES

= KURRE mos prekni pjesé té brendshme té kontrollorit.

= MOS e lévizni panelin e pérparmé. Disa pjesé brenda
jané té rrezikshme pér t'u prekur dhe mund té ndodhin
probleme me pajisjen. Pér kontrollimin dhe rregullimin e
pjeséve té brendshme, kontaktoni distributorin tuaj.

NJOFTIM

Mos e fshij panelin e kontrolluesit t& operacionit me
benzing, hollues, lecké pluhuri kimik, etj. Paneli mund té
zbardhet ose veshja mund té higet. Nése €shté shumé pis,
zhyt njé lecké né detergjent pa ngjyré holluar me ujé,
shtrydhe miré dhe pastro panelin. Fshije me njé lecké tjetér
té thaté.

Ky manual operimi jep njé pamje té pérgjithshme jo té ploté té
funksioneve kryesore té sistemit.

Referojuni manualit t& operimit t€ ndérfages sé pérdoruesit pér
informacion rreth monitorit dhe butonave té& ndérfages sé
pérdoruesit.

4 Para operimit

A ALARM

Kjo njési pérmban pjesé elektrike dhe té nxehta.

A ALARM

Para se té operosh njésiné, siguro gé instalimi éshté kryer
si¢ duhet nga njé instalues.

KUJDES

Ekspozimi i trupit ndaj rrymés sé ajrit pér njé kohé té gjaté
nuk i bén miré shéndetit.

A
A KUJDES
A

Pér t& shmangur mungesén e oksigjenit, ajrosni dhomén
mjaftueshém nése pajisjet me djegés pérdoren bashké me
sistemin.

KUJDES

MOS e pérdorni sistemin kur pérdorni njé insekticid té llojit
té tymosjes sé& dhomés. Léndét kimike mund té mblidhen
te njésia dhe té rrezikojné shéndetin e atyre gé jané hiper
té ndjeshém ndaj Iéndéve kimike.

@ NJOFTIM

Sigurohuni ta ndizni korrentin pér 6 oré para pérdorimit né
ményré gé ngrohéses sé kollodokut t'i shkojé energji dhe
pér té mbrojtur kompresorin.

5 Operimi

5.1 Gama e operimit

Pér kombinim me njésiné e jashtme R410A, referojuni késaj tabele:

NJOFTIM l_‘ljésité e Ftohja Ngrohja
jashtme
Kurré mos e shtypni butonin e ndérfages sé pérdoruesit - AE_ARo .
me njé send té forté dhe me majé. Mund té démtohet RR71~125 'ﬁﬂ 15~46°C DB
ndérfagja e pérdoruesit.
@ﬂ 18~37°C DB —
NJOFTIM 19~28°C WB
Kurré mos térhigni ose rrotulloni telin elektrik t& ndérfages RQ71~125 Dﬂ _5~46°C DB —9~21°C DB
sc.eu per:doruesn. Mund té shkaktojé daljen nga funksioni té ~10~15°C WB
njésise.
@g 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
Udhézuesi referencé i instaluesit DAIKIN FDXM25~60F3V1B(9)
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6 Kursimi i energjisé dhe operimi optimal

(a) Té shmanget kondensimi dhe dalje e ujit jashté njésisé.
Nése temperatura ose lagéshtia jané pértej kétyre
kushteve, mund té vihen né pérdorim pajisjet e sigurisé
dhe kondicioneri mund t€ mos punojé.

6 Kursimi i energjisé dhe
operimi optimal

A KUJDES

KURRE mos ekspozoni fémijé té vegjél, bimé apo kafshé
direkt me garkullimin e ajrit.

ALARM

MOS vendosni sende poshté njésisé sé brendshme dhe/
ose té jashtme qé mund té njomet. Pérndryshe kondensimi
te njésia kryesore ose tubat e ftohésit, pislléku i ajrit té filtrit
ose bllokimi i drenazhit mund té shkaktojé pikim dhe
sendet poshté njésisé mund té béhen pis ose démtohen.

A

Njésité e Ftohja Ngrohja
jashtme
RXS25~60 Q g —-10~46°C DB —15~24°C DB
) -16~18°C WB
@ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
2MXS50 Qﬂ 10~46°C DB —-15~24°C DB
° -16~18°C WB
Qg 18~32°C DB 10~30°C DB
3MXS40~68 Q g —-10~46°C DB —15~24°C DB
4MXS68~80 ) -16~18°C WB
5MXS90 @ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
RZQG71~140 Qﬂ -15~50°C DB -19~21°C DB
° —-20~15,5°C WB
Qﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
RZQSG71~140 ﬁ g -15~46°C DB —14~21°C DB
) -15~15,5°C WB
Qg 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
RZQ200~250 Qg -5~46°C DB —14~21°C DB
° -15~15°C WB
@g 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
Pér kombinim me njésiné e jashtme R32, referojuni késaj tabele:
Njésité e Ftohja Ngrohja
jashtme
2MXM50 Qﬂ -10~46°C DB —-15~24°C DB
IMXM40~68 | -16~18°C WB
AMXM68~80 @g 18~32°C DB 10~30°C DB
5MXM90
RXM25~60 Q g —-10~46°C DB —15~24°C DB
) —-16~18°C WB
@ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
RZAG35~60 Qﬂ —20~52°C DB —20~24°C DB
° —21~18°C WB
Qﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
RZAG71~140 D g —20~52°C DB -19,5~21°C DB
) —-20~15,5°C WB
@ﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
RZASG71~140 Dg —-15~46°C DB —-14~21°C DB
° -15~15,5°C WB
Qg 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
Lagéshtia e brendshme <80%®@

Simboli

Shpjegimi

Sl

Temperatura jashté

o

Temperatura brenda

NJOFTIM

MOS e pérdorni sistemin pér géllime té tjera. Pér té
shmangur ¢cdo pérkegésim té cilésisé, MOS e pérdorni
njésiné pér mjetet e precizonit té ftohjes, ushgimin, bimét,
kafshét ose veprat e artit.

@

KUJDES

MOS e pérdorni sistemin kur pérdorni njé insekticid té llojit
té tymosjes sé& dhomés. Léndét kimike mund té mblidhen
te njésia dhe té rrezikojné shéndetin e atyre gé jané hiper
té ndjeshém ndaj Iéndéve kimike.

ALARM

MOS vendosni shishe me spérkatés té djegshém afér
kondicionerit dhe MOS pérdorni spérkatés. Kjo gjé mund té
shkaktojé zjarr.

A

Véshtroni masat paraprake pér té garantuar gé sistemi operon si
duhet.

= Parandaloni rrezet e drejtpérdrejta té diellit gé té& hyjné né dhomé
gjaté operimit té ftohjes duke pérdorur perde ose grila.

= Ajrosni shpesh. Pérdorimi i zgjatur kérkon vémendje té€ veganté
pér ajrim.
= Mbajini dyert dhe dritaret t€ mbyllura. Nése dyert dhe dritaret

mbeten té hapura, ajri do té dalé nga dhoma duke shkaktuar njé
ulje té efektit té ftohjes ose ngrohjes.

= Béni kujdes MOS té ftohni ose ngrohni shumé. Pér té kursyer
energji, ruani cilésimin e temperaturés né njé nivel mesatar.

= KURRE mos vendosni sende afér pjesés sé hyrjes ose daljes sé
ajrit te njésia. Kjo mund té shkaktojé njé efekt té reduktuar té
ngrohjes/ftohjes ose ndaljen e operimit.

= Fikni gelésin e energjisé kryesore te njésia kur ajo NUK pérdoret
pér periudha té gjata kohore. Nése celési i energjisé kryesore
éshté i ndezur, njésia konsumon elektricitet. Para rifillimit té
njésisé, ndizni gelésin e energjisé kryesore 6 oré para operimit pér
té siguruar njé funksionim té mbaré.

= Kondensimi mund té formohet nése lagéshtia éshté mbi 80% ose
nése shkarkuesi bllokohet.

= Pérshtatni temperaturén e dhomés si duhet pér njé mjedis té
rehatshém. Shmangni ngrohjen ose ftohjen e tepért. Vini re gé
mund té duhet pak kohé qé temperatura e dhomés té arrijé
temperaturén e caktuar. Merrni parasysh pérdorimin e opsioneve
té cilésimit té kohématésit.

FDXM25~60F3V1B(9)
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7 Miréembajtja dhe shérbimi

= Pérshtatni drejtimin e qarkullimit té ajrit pér t& shmangur
grumbullimin e ajrit té& ftohté né dysheme ose ajrit t&€ ngrohté mes
murit. (Lart gjaté ftohjes ose operimit té& tharjes né tavan dhe
poshté gjaté operimit t€ ngrohjes.)

= Shmangni qarkullimin e drejtpérdrejté té ajrit te personat né
dhomé.

7 Mirembaijtja dhe shérbimi

71 Pamje pérgjithshme: Mirémbajtja
dhe shérbimi
Instaluesi duhet té kryejé njé mirémbaijtje vjetore.

Rreth ftohésit

Ky produkt pérmban gazra seré me fluor. MOS i lésho gazrat né
atmosferé.

Lloji i ftohésit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675
Lloji i ftohésit: R410A

Vlera e potencialit t&€ ngrohjes globale (GWP): 2087,5

@ NJOFTIM

Né Evropé, emetimet e gazrave seré té ngarkesés sé
plot¢ té ftohésit né sistem (shprehur si tone té
barasvlershme me CO,) pérdoret pér té pércaktuar
intervalet e mirémbajtjes. Ndigni legjislacionin né fuqi.

Formula pér té llogaritur emetimet e gazrave seré:
Vlera GWP e ftohésit x Ngarkesa totale e ftohésit [né kg] /
1000

Ju lutemi kontaktoni instaluesin tuaj pér mé shumé
informacion.

A ALARM

R410A éshté njé ftohés jo i djegshém, dhe R32 éshté njé
ftohés jo shumé i djegshém; zakonisht nuk rrjedhin. Nése
ftohési rrjiedh né dhomé dhe bie né kontakt me zjarrin nga
njé djegés, ngrohése apo furnel€, kjo mund té shkaktojé
zjarr (né rast t&€ R32) ose formimin e njé gazi t€ démshém.

Fikni cdo pajisje ngrohése té djegshme, ajrosni dhomén
dhe kontaktoni distributorin ku keni bleré njésiné.

MOS e pérdorni njésiné derisa njé person shérbimit té
konfirmojé gé pjesa nga e cila ka rrjiedhé ftohési éshté
riparuar.

A ALARM

= MOS i shpo apo digj pjesét e ciklit té ftohésit.

= MOS pérdor materiale pastrimi ose mjete pér té
pérshpejtuar procesin e hegjes sé akullit ndryshe nga
ato gqé rekomandohen nga prodhuesi.

= Ki parasysh gé ftohési brenda sistemit &shté pa aromé.

@ NJOFTIM

Mirémbajtjia DUHET té kryhet nga njé instalues i autorizuar
ose agjent shérbimi.

Ne rekomandojmé kryerjen e mirémbajties té paktén njé
heré né vit. Megjithaté, legjislacioni né fugi mund té kérkojé
intervale mé té shkurtra t&€ mirémbaijtjes.

A KUJDES

Para se té hysh né pajisjet terminale, sigurohu té
ndérpresésh té gjitha furnizimet me energji elektrike.

A RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA
ELEKTRIKE

Pér té pastruar kondicionerin ose filtrin e ajrit, sigurohuni té
ndalni operacionin dhe t'i fikni t€ gjitha furnizimet me
energji. Pérndryshe, kjo mund té shkaktojé shok elektrik
dhe Iéndim fizik.

ALARM

Pér té parandaluar goditjet elekirike ose zjarrin:
= MOS e shpélaj njésiné.
= MOS e pérdor njésiné me duar té lagura.

= MOS vendos asnjé send gqé pérmban ujé mbi njési.

KUJDES

Pas njé pérdorimi té€ gjaté, kontrollo mbéshtetésen e
njésisé dhe montimin pér démtime. Nése démtohet, njésia
mund té rrézohet dhe ¢ojé né démtim.

KUJDES

MOS i prekni krahét e shkémbyesit t€ energjisé. Kéto
krahé jané té mprehté dhe mund té ¢ojné né prerje.

@ NJOFTIM

Kur pastroni shkémbyesin e nxehtésisé, sigurohuni té higni
kutiné e celésit dhe motorin e ventilatorit. Uji ose
detergjenti mund ta pérkegésojné izolimin e elementeve
elektronike dhe mund té rezultojné né djegien e kétyre
elementeve.

ALARM

Béni kujdes me shkallét kur punoni né vende té larta.

7.2 Pastrimi i tiganit té kullimit

Pastroni tiganin e kullimit g¢ MOS té bllokohet apo béhet me pluhur.

7.3 Pastrimi i filtrit té ajrit, grilés sé
thithjes, daljes sé ajrit dhe
paneleve té jashtém

7.31 Pastrimi i daljes sé ajrit dhe paneleve té
jashtme

ALARM

MOS e lér njésiné e brendshme té laget. Pasoja e
mundshme: Goditje elektrike ose zjarr.

@ NJOFTIM

= MOS pérdor gazoling, benziné, pluhur hollues pastrimi
ose insekticide té Iéngshme. Pasoja e mundshme:
Cngjyrosja dhe deformimi.

= MOS pérdor ujé ose ajér 50°C ose mé lart. Pasoja e
mundshme: Cngjyrosja dhe deformimi.

= Kur lan tehun me ujé MOS e férko fort. Pasoja e
mundshme: Higet pjesa mbyllése e sipérfages.

Pastro me njé lecké té buté. Nése hegja e njollave éshté e véshtiré,
pérdor ujé ose detergjent pa ngjyré.

7.3.2 Pastrimi i filtrit té ajrit

Kur pastrohet filtri i ajrit:

= Rregulli i gishtit t& madh: Pastroni ¢do 6 muaj. Nése ajri né dhomé
éshté i ndotur jashté mase, rrisni frekuencén e pastrimit.

Udhézuesi referencé i instaluesit
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8 Zgjidhja

= Né varési té rregullimeve, ndérfagja e pérdoruesit mund té shfaqé = Higni baterité nga ndérfagja e pérdoruesit.
njoftimin KOHA PER TE PASTRUAR FILTRIN E AJRIT. Pastroni
filtrin e ajrit kur shfaget njoftimi. R agn . .
! aetn 7.5  Mirémbaijtja pas njé periudhe té

= Nése pastrimi i pisllékut éshté i pamundur, ndérroni filtrin e ajrit

(=pajisje opsionale). gjaté ndalese

Si té pastrosh filtrin e ajrit: P.sh. né fillim té stinés.
1 Higni filtrin e ajrit. Shtyni cengelat dhe térhigni filtrin sic * Kontrollo dhe hig ¢do gjé gé mund té bllokojé ventilatorét e hyrjes
tregohet poshté né ilustrim. (2 gengela pér llojin 25 dhe 35 ose dhe daljes té njésive té brendshme dhe té jashtme.
3 ¢engela pér llojin 50 dhe 60) = Kontrolloni nése tokézimi éshté i lidhur si duhet.

= Kontrolloni nése diku ka tel t&é démtuar. Kontaktoni distributorin
tuaj né rast problemesh.

thithja e pasme

= Pastroni filtrat e ajrit dhe veshjet e jashtme té njésive té
brendshme. Kontaktoni instaluesin ose personin e mirémbaijtjes
pér té pastruar filtrat e ajrit dhe veshjet e jashtme té njésisé sé
brendshme. Késhilla dhe procedura pér mirémbajtjen jepen né
manualet e instalimit/operimit té njésive té dedikuara té
brendshme. Sigurohuni té instaloni filtrat e pastruar té ajrit né té
njéjtin pozicion.

= Ndize energjiné té€ paktén 6 oré para operimit t€ njésisé qé té
sigurosh operim té rregullt. Sapo té ndizet energjia, shfaqget ekrani
i ndérfages sé pérdoruesit.

2 Pastroni filtrin e ajrit. Pérdorni njé pompé vakumi ose lani me
ujé. Nése filtri i ajrit éshté shumé i pisté, pérdorni njé furce té
buté dhe detergjent neutral.

8 Zgjidhja
Nése ndodh njéra nga kéto kegfunksionime, merrni masat e treguara
poshté dhe kontaktoni distributorin tuaj.

A ALARM

Ndalo operimin dhe fik energjiné, nése ndodh dicka e

Thani filtrin e ajrit né hije. pazakonté (eré djegieje, etj.).
Ringjitni filtrin e ajrit. Varni filtrin mbrapa kapakut té xhepit Lénia e njésisé né puné né kéto rrethana mund té
dhe ngjiteni te njésia kryesore duke shtyré pér poshté gengelat. shkaktojé prishje, tronditje elektrike ose zjarr. Kontakto

shitésin ténd.

thithja fundore

2

Sistemi DUHET té riparohet nga njé person i kualifikuar pér shérbim.

Nése sistemi NUK operon si duhet pérveg rasteve té lartpérmendura
dhe asnjéra nga kegfunksionimet e pérmendura nuk éshté e
dukshme, hetoni sistemin né pérputhje me procedurat vijuese.

Kegfunksionimi Masa
Nése sistemi nuk = Kontrolloni nése ka avari té energjisé.
operon fare. Prisni derisa té rikthehet energjia. Nése
gjaté pérdorimit ndodh njé avari e
5 NDIZNI energjiné. energjisé, sistemi rifillon automatikisht

6 Shtypni butonin RIVENDOSJE E SHENJES SE FILTRIT. menjéheré pas rikthimit ¢ energjisé.

Rezultati: Njoftimi KOHA PER TE PASTRUAR FILTRIN E AJRIT
zhduket nga ndérfagja e zotéruesit.

= Kontrolloni nése éshté djegur siguresa
ose éshté aktivizuar celési. Ndérroni
siguresén ose rivendosni celésin nése
éshté e nevojshme.

7.4 Mirémbajtja para njé periudhe té . A jané baterité e vendosura né

gjaté ndalese telekomandé?
P.sh. né fund té stinés. = A éshté rregullimi i matésit i sakté?

= Lérini njésité e brendshme té& punojné vetém me ventilator pér
rreth gjysmé dite pér té tharé pjesén e brendshme té njésive.

= Fikni energjiné. Monitori i ndérfages sé pérdoruesit zhduket. Kur
ndizet energjia kryesore, kondicioneri do t€ pérdoré energji, edhe
nése nuk operon.

= Pastroni filtrat e ajrit dhe veshjet e jashtme té njésive té
brendshme. Kontaktoni instaluesin ose personin e mirémbaijtjes
pér té pastruar filtrat e ajrit dhe veshjet e jashtme té njésisé sé
brendshme. Késhilla dhe procedura pér mirémbajtien jepen né
manualet e instalimit/operimit t& njésive té dedikuara té
brendshme. Sigurohuni té€ instaloni filtrat e pastruar té ajrit né té
njéjtin pozicion.

FDXM25~60F3V1B(9) DAIKIN Udhézuesi referencg i instaluesit
Kondicioneré sistemi té ndaré 7
4P543324-1 — 2018.07



8 Zgjidhja

Kegfunksionimi Masa

Sistemi operon, por = Kontrolloni nése pjesa e hyrijes ose
ftohja ose ngrohja nuk daljes sé ajrit t€ njésisé sé jashtme ose
mjafton. té brendshme nuk bllokohet nga
pengesa. Higni ¢do pengesé dhe
sigurohuni gé& ajri mund té qarkullojé
lirshém.

= Kontrolloni nése filtri i ajrit éshté i
bllokuar. Kontaktoni distributorin tuaj pér
té pastruar filtrin e ajrit.

= Kontrolloni cilésimin e temperaturés.
Referojuni manualit té ndérfages sé
pérdoruesit.

= Kontrolloni nése kéndi i rrjedhjes sé ajrit
éshté né rregull. Referojuni manualit té
ndérfages sé pérdoruesit.

= Kontrolloni nése shpejtésia e ventilatorit
éshté vendosur tek e uléta. Referojuni
manualit t& ndérfages sé pérdoruesit.

= Kontrolloni pér dyer ose dritare té
hapura. Mbyllni dyer dhe dritare pér té
penguar futjen e erés brenda.

= Kontrolloni nése né dhomé hyjné rrezet e
diellit. Pérdorni perde ose grila.

= Nése burimi i energjisé s& dhomés éshté
i tepért (gjaté ftohjes). Efekti i ftohjes ulet
nése rritja e ngrohjes né dhomé éshté
shumé e madhe.

= Kontrolloni nése né dhomé ka shumé
njeréz  gjaté operimit té ftohjes.
Kontrolloni nése burimi i energjisé sé
dhomés éshté i tepért.

Operimi ndalon
papritur. (Llamba e
operimit vezullon.)

= Kontrolloni nése filtri i ajrit éshté i
bllokuar. Kontaktoni distributorin tuaj pér
té pastruar filtrin e ajrit (referojuni
"Mirémbajtja" né manualin e njésisé sé
brendshme).

= Kontrolloni nése pjesa e hyrijes ose
daljes sé ajrit t€ njésisé sé jashtme ose
té brendshme nuk bllokohet nga
pengesa. Higni ¢do pengesé, OFF dhe
ON sérish siguresén. Nése llamba
vazhdon té& vezullojg, kontaktoni
distributorin tuaj.

= Kontrolloni nése té& gjitha njésité e
brendshme jané té lidhura me njésiné e
jashtme né multi-sistem operojné né té
njéjtin modalitet.

Ndodh njé funksionin |= Kondicioneri mund té keqfunksionojé pér
anormal gjaté operimit.| shkak té vetétimave ose valéve té radios.
Kthejeni gelésin né OFF dhe sérish te
ON.

Nése pas kontrollimit t& té gjithé artikujve t& mésipérm, zgjidhja e
problemit éshté i pamundur, kontaktoni instaluesin tuaj dhe
konstatoni simptomat, emri i ploté i modelit t€ njésisé (me numrin e
prodhimit nése éshté e mundur) dhe data e instalimit (mundésisht
renditur te karta e garancisé).

8.1 Simptomat qé NUK jané
keqgfunksionime té sistemit

Simptomat vijuese NUK jané kegfunksionime té sistemit:

8.1.1 Shenja: Sistemi nuk operon

= Kondicioneri nuk fillon menjéheré pasi shtypet butoni i NDEZJES/
FIKJES né ndérfagen e pérdoruesit. Nése ndizet llamba e
operimit, kondicioneri éshté né gjendje normale. Nuk rifillon
menjéheré, sepse njé nga pajisjet e siguris€ aktivizohet pér té
penguar mbingarkimin e kondicionerit. Kondicioneri ndizet sérish
automatikisht pas 3 minutave.

= Kondicioneri nuk fillon menjéheré pasi ndizet furnizimi me energji.
Prisni 1 minuté derisa té pérgatitet mikrokompjuteri pér operim.

= Kondicioneri nuk rifillon menjéheré kur butoni i vendosjes sé
temperaturés kthehet né pozicionin e tij t& méparshém pas
shtypjes. Nuk rifillon menjéheré, sepse njé nga pajisjet e sigurisé
aktivizohet pér té€ penguar mbingarkimin e kondicionerit.
Kondicioneri ndizet sérish automatikisht pas 3 minutave.

= Njésia e jashtme ka ndaluar. Kjo ndodh sepse temperatura e
dhomés ka arritur temperaturén e caktuar. Njésia kalon né
operimin e ventilatorit. oA ) (ikona e kontrollit t& jashtém)
shfaget né ndérfagen e pérdoruesit dhe operimi aktual éshté
ndryshe nga vendosja e ndérfages sé pérdoruesit. Pér modelet
me shumé ndarje, mikrokompjuteri ekzekuton kontrollin vijues né
varési t& modalitetit t€ operimit t& njésive té tjera té brendshme.

= Shpejtésia e ventilatorit €éshté ndryshme nga rregullimi. Shtypja e
butonit té€ kontrollit t& shpejtésisé sé ventilatorit nuk e ndryshon
shpejtésiné e ventilatorit. Kur temperatura e dhomés arrin nivelin e
duhur né modalitetin e ngrohjes ose arrihet kapaciteti maksimal i
njésisé, njésia e jashtme ndalon operimin dhe njésia e brendshme
operon vetém me ventilator (shpejtési e ulét ventilatori). Nése
éshté me shumé ndarje, njésia e brendshme operon né
modalitetin e ndalimit t€ ventilatorit dhe modalitetin vetém me
ventilator (LL= shpejtési e ulét ventilatori). Kjo ndalon fryrjen e ajrit
té ftohté direkt dikujt qé éshté i pranishém né dhomé.

8.1.2 Shenja: Nga njésia (njésia e brendshme)
dalin pikla té bardha

= Kur lagéshtia éshté e larté gjaté operimit té ftohjes (né vende me
vaj dhe pluhur). Nése pjesa e brendshme e njé njésie té
brendshme éshté ndotur keq, shpérndarja e temperaturés brenda
dhomés béhet jo e rregullt. Eshté e nevojshme pastrimi i pjesés sé
brendshme té njésisé sé brendshme. Pyesni distributorin tuaj pér
detaje mbi pastrimin e njésisé. Ky operim kérkon njé person té
kualifikuar shérbimi.

= Kur kondicioneri kalon né operimin me ngrohje pas hegjes sé
ngricés. Lagéshtia e krijuar nga hegja e ngricés béhet avull dhe
del.

8.1.3 Shenja: Nga njésia del pluhur

Kur njésia pérdoret pér té& parén heré né njé kohé té gjaté. Kjo ndodh

sepse né njési ky hyré pluhur.

8.1.4 Shenja: Njésité mund té léshojné aroma

Njésia mund té thithé erén e dhomave, mobilieve, cigareve, etj., dhe

pastaj i Iéshon sérish.

8.1.5 Simptoma: Operimi ndalon papritur
(llamba e operimit ndizet)

Kondicioneri mund té& ndalojé pér mbrojtien e sistemit pér shkak té
luhatjes s& madhe té voltazhit. Ai vazhdon automatikisht operimin
pas 3 minutave.

8.1.6 Simptoma: Ventilatori i jashtém
rrotullohet kur kondicioneri nuk éshté né
pérdorim

» Pasi ka ndaluar operimi. Ventilatori i jashtém vazhdon té
rrotullohet pér 30 sekonda té tjera pér mbrojtjen e sistemit.

Udhézuesi referencé i instaluesit
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9 Hedhja

= Kur kondicioneri nuk éshté né pérdorim. Kur temperatura e
jashtme éshté shumé e larté, ventilatori i jashtém fillon té
rrotullohet pér mbrojtjen e sistemit.

8.1.7 Simptoma: Operimi i ngrohjes ndalon
papritur dhe dégjohet njé zé rrjedhjeje

Sistemi po heq ngricén nga njésia e jashtme. Duhet té presésh pér
rreth 3 deri 8 minuta.

9 Hedhja

@ NJOFTIM

MOS provoni ta ¢montoni veté sistemin: ¢montimi i
sistemit, menaxhimi i ftohésit, vajit dhe pjeséve té tjera
DUHET té pérputhet me legjislacionin né fuqgi. Njésité
DUHET té trajtohen né njé vend pér trajtim té specializuar
pér ripérdorim, riciklim dhe rikuperim.

10 Fjalor

DHW = Ujé i nxehté shtépiak
Ujé i nxehté i pérdorur né ¢do lloj ndértese, pér géllime
shtépiake.

LWT = Temperatura e ujit qé largohet
Temperatura e ujit te shkarkuesi i ujit t€ pompés sé
ngrohjes.

Shitési
Shpérndarési i shitjeve pér produktin.

Instaluesi i autorizuar
Personi me aftési teknike, i cili éshté i kualifikuar pér té
instaluar produktin.

Pérdoruesi
Personi qé éshté zotéruesi i produktit dhe/ose operon
produktin.

Legjislacioni né fuqi
Té gjitha direktivat, ligjet, rregullat dhe/ose kodet
ndérkombétare, evropiane, kombétare dhe vendore, gé
lidhen dhe pérdoren pér njé produkt ose domen té caktuar.

Kompania e shérbimit
Kompania e kualiflkuar & mund té kryejé ose
bashkérendojé shérbimin e kérkuar té produktit.

Manuali i instalimit
Manuali i specifikuar i udhézimit pér njé produkt ose
pérdorim té caktuar, duke shpjeguar instalimin, konfigurimin
dhe mirémbaijtjen.

Manuali i pérdorimit
Manuali i specifikuar i udhézimit pér njé produkt ose
pérdorim té caktuar, duke shpjeguar pérdorimin e tij.

Aksesoré
Etiketa, manuale, fletéudhézues dhe pajisje, gé dorézohen
me produktin dhe gé kané nevojé té instalohen né pérputhje
me udhézimet né dokumentet shoqgéruese.

Pajisjet opsionale
Pajisje prodhuar ose miratuar nga Daikin gé mund té
kombinohen me produktin né pérputhje me udhézimet né
dokumentet shogéruese.

Furnizuar nga instaluesi
Pajisje té prodhuara JO nga Daikin gé mund t& kombinohen
me produktin né pérputhje me udhézimet te dokumentacioni

shoqérues.
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