DAIKIN

4

Kullanici bagvuru kilavuzu

Split sistem klimalar

FDXM25F3V1B
FDXM35F3V1B
FDXM50F3V1B
FDXM60F3V1B

FDXM25F3V1B9
FDXM35F3V1B9
FDXM50F3V1B9 Kullanici bagvuru kilavuzu

FDXM60F3V1B9 Split sistem klimalar IS



icindekiler

icindekiler

1 Genel giivenlik 6nlemleri 2
1.1 Dokimanlar hakkinda ............cccccoiiiiiii 2
111 Uyari ve simgelerin anlamlari . .2
1.2 KUIANICTIGIN 1t 2
2 Bu dokiiman hakkinda 3
21 Bir bakista kullanici referans kilavuzu..............cccocoveiinciinne 3
3 Sistem hakkinda 3
3.1 BIlESENIET ...t 3
3.2 Kullanicr arabirimi.........c.ooiioiiiiiiee e 4
isletim 6ncesinde
Calistirma
5.1 CaliSMa SANASI......eeiiiiiiiii e 4
Enerji tasarrufu ve optimum igletim
Bakim ve servis
71 Genel bakis: BaKim Ve SErVis...........cccciiiiieiinieieieieeee e 6
7.2 Drenaj tavasini temizlemek iGin..........cccoveeiieiiiiiiiiiiccee 6
7.3 Hava filtresi, emme 1zgarasi, hava ¢ikisi ve dis panelleri
tEMIZIEME ..o 6
7.3.1 Hava ¢ikisi ve dis panelleri temizlemek igin .. 6
7.3.2 Hava filtresini temizlemek igin...........cccooevviieniiinenns 6
7.4 Uzun bir durma déneminden 6nce bakim ...............cc.ccceeree 7
7.5 Uzun bir durma déneminden sonra bakim ..........ccccccooveevenennnne 7
8 Sorun giderme 7
8.1 Sistem arizasit OLMAYAN belirtiler ...........ccccoviiviiiiiiinns 8
8.1.1 Belirti: Sistem ¢caligmIyor.........c.ccooviiiiiiiiiicee 8
8.1.2 Belirti: Bir tiniteden (ig tinite) beyaz bugu gikiyor.. 8
8.1.3 Belirti: Uniteden toz ¢ikiyor .. . 8
8.1.4 Belirti: Uniteler koku salabilir...............ccccccovevevevevennnnne 8
8.1.5  Belirti: Igletim aniden durdu (isletim 1g1g1 yaniyor)...... 8
8.1.6 Belirti: Klima isletimde degilken dis fan dénuyor......... 8
8.1.7  Belirti: Isitma igletimi aniden durur ve bir akis sesi
ISTHITIE 8
9 Bertaraf
10 Soézliik
1 Genel glivenlik onlemleri

11 Dokiuimanlar hakkinda

= Orijinal dokiiman ingilizce dilinde yazilmistir. Diger dillere orijinal
dilinden gevrilmistir.

= Bu dokimanda acgiklanan o6nlemler, ¢ok ©&nemli hususlari
kapsamaktadir, bu nedenle dikkatli sekilde uygulanmalidir.

= Montaj kilavuzu ile montajci referans kilavuzunda agiklanan
sistem montaji ve tum faaliyetler yetkili bir montajci tarafindan
yerine GETIRILMELIDIR.

1.1.1 Uyan ve simgelerin anlamlan

TEHLIKE: YANMA RiSKi

Asirt  yuksek veya asin dustk sicakliklar nedeniyle
yaniklara neden olabilecek durumlari gdsterir.

B>

TEHLIKE: PATLAMA RISKi

Patlamaya yol acabilecek durumlari gosterir.

B

UYARI

Olim veya ciddi yaralanmalarla sonuglanabilecek
durumlarn gosterir.

>

UYARI: YANICI MADDE

DIKKAT

Kuguk veya orta ciddiyette yaralanmalarla
sonuglanabilecek durumlari gdsterir.

BILDIRIM
Cihaz hasarlari veya maddi hasarla sonuclanabilecek
durumlari gdsterir.

e BP

BILGI

Yararl ipuglarini veya ilave bilgileri gosterir.

=

Sembol Aciklama

Montajdan 6nce, montaj ve kullanim kilavuzu ile
kablo baglantisi talimat yapragini okuyun.

Bakim ve servis gorevlerini yerine getirmeden
once, servis kilavuzunu okuyun.

Daha fazla bilgi igin montajci ve kullanici referans
kilavuzuna bakin.

=hE

1.2 Kullanici igin

= Unitenin  nasil  calistinlmasi  gerektigi konusunda emin
DEGILSENIZ, montériiniize danisin.

= Bu cihaz, guvenli bir sekilde kullanimiyla ilgili nezaret veya talimat
saglandigi ve kapsanan tehlikeleri anladiklar taktirde 8 yasinda
ve daha buyik cocuklar ve duslk fiziksel, duyusal veya zihni
yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun Kkisiler
tarafindan kullanilabilir. Cocuklarin cihazla OYNAMAMALARI
gerekmektedir. Temizlik ve kullanici bakimi nezaret olmadan
cocuklar tarafindan YAPILMAYACAKTIR.

A UYARI

Olasi elektrik carpmasi kazalarini veya yanginlari énlemek
icin:

= Uniteyi KESINLIKLE yikamayin.

= Uniteyi KESINLIKLE elleriniz 1slakken galigtirmayin.

= Unite Gizerine KESINLIKLE su iceren dgeler koymayin.

@ BiLDIRIM
= Unitenin Gizerine KESINLIKLE herhangi bir cisim veya

cihaz koymayin.

= Unitenin iizerine KESINLIKLE gikmayin, oturmayin ve
basmayin.

TEHLIKE

Olim veya ciddi yaralanmalarla sonuglanacak durumlari
gOsterir.

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

Elektrik garpmasina yol acabilecek durumlari gosterir.

= Uniteler su simgelerle isaretlenir:

|

Bunun anlami elektrikli ve elektronik Grtnlerin ayrilmamis evsel
atiklarla KARISTIRILAMAZ olusudur. Sistemi KESINLIKLE kendi
kendinize demonte etmeye galismayin: klima sisteminin demonte
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2 Bu dokiiman hakkinda

edilmesi ve sogutucu, yag ve diger parcalarla ilgili islemler yetkili
montér  tarafindan  ve ilgili mevzuata uygun olarak
gerceklestiriimelidir.

Klimalar yeniden kullanim, geri dénustirme ve geri kazanim igin
Ozel bir isleme tesisinde islenmelidir. Bu urinun dogru sekilde
bertaraf edilmesini saglayarak, ¢evre ve insan saghgi icin olasi
olumsuz sonuglarin énlenmesine yardimci olacaksiniz. Daha fazla
bilgi icin yerel saticiniz veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

= Piller su simgelerle isaretlenir:

Bu, pillerin siniflandiriimamig ev atiklariyla
KARISTIRILAMAYACAGI anlamina gelir. Semboliin altina bir
kimyasal sembol yazilmigsa, bu kimyasal semboliin anlami piller
belirli bir konsantrasyon lzerinde agir metal igeriyor demektir.
Olasi kimyasal semboller sunlardir: Pb: kursun (>%0,004).

Atik piller mutlaka yeniden kullanim igin 6zel bir isleme tesisinde
islenmelidir. Atik pillerin dizgun bir bicimde bertaraf edilmesini
saglayarak, cevre ve insan sagligina olasi olumsuz etkilerin
onlenmesine yardimci olabilirsiniz.

2 Bu dokiiman hakkinda

Bu Urlnd satin aldiginiz igin tesekkir ederiz. Lutfen:

= Mimkin olan en iyi performansi elde etmek icin, kullanici
araylzinu galigstirmadan 6nce dokiimanlari dikkatlice okuyun.

= Dokumanlari daha sonra basvurmak tzere saklayin.
Hedef okuyucu
Son kullanicilar
BILGI
Bu cihaz magazalarda, hafif endustriyel tesislerde ve
ciftliklerde uzmanlar veya egitimli kullanicilar tarafindan

veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanicilar
tarafindan kullaniimak Uzere tasarlanmigtir.

Dokiiman seti

Bu dokiman bir dokiiman setinin bir parcasidir. Tam set su
dokumanlari igerir:

= Genel giivenlik 6nlemleri:

= Sistemi calistirmadan dnce mutlaka okumaniz gereken givenlik
talimatlar

= Formati: Basili (i¢ Unite kutusundan ¢ikar)
= Kullanim kilavuzu:

= Temel kullanim igin hizli basvuru kilavuzu

= Formati: Basil (i¢ tGnite kutusundan gikar)
= Kullanici bagvuru kilavuzu:

= Temel ve gelismis kullanim icin ayrintil adim adim talimatlar ve
arkaplan bilgileri

= Formati: Dijital dosyalar su adrestedir; http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Uriinle verilen dokiimanlarin giincel siiriimlerine bélgesel Daikin web
sitesinden veya montoriiniizden ulasabilirsiniz.

Orijinal dokiiman Ingilizce dilinde yazilmistir. Diger dillere orijinal
dilinden cevrilmistir.

21 Bir bakigta kullanici referans
kilavuzu
Boliim Aciklama

Genel glivenlik 6nlemleri Calistirmadan 6nce okumaniz

GEREKEN guvenlik talimatlar

Dokumanlar hakkinda Kullanici igin hangi dokimanlar

mevcut

Sistem hakkinda = Komponentler

= Kullanici arabirimi

isletimi baslatmadan énce
yapilacaklar

isletim éncesinde

isletim Sistem nasil galistirihr

Enerji tasarrufu ve optimum |Enerji tasarrufu nasil yapilir
isletim

Bakim ve servis Unitenin bakim ve servisi nasil yapilir

Sorun giderme Sorunlar olmasi halinde yapilmasi

gerekenler
Bertaraf Sistem nasil bertaraf edilir
So6zlik Terimlerin tanimi

3 Sistem hakkinda

BILGI

Ses basinci seviyesi 70 dBA degerinden azdir.

UYARI: YANICI MADDE

Bu Unitenin igindeki R32 sogutucusu (uygulanabilir ise)
orta derecede tutugkandir. Kullanilacak sogutucu tipi icin
dis Unite spesifikasyonlarina bakin.

A UYARI

* Yanlis sokme veya takma elektrik ¢carpmasina veya
yangina yol agabileceginden, kendi basiniza Unite
Uzerinde degisiklik yapmayin, tniteyi demonte etmeyin,
sOkmeyin, tekrar kurmayin veya tamir etmeyin.
Saticiniza bagvurun.

= Kaza eseri sogutucu kagaklari olmasi durumunda,
ciplak alev olmadigindan emin olun. Sogutucunun
kendisi tamamen guvenlidir ve toksik degildir. R410A
yanici olmayan bir sogutucudur ve R32 hafif derecede
tutuskan bir sodutucudur, ancak fan isiticilar, gaz
ocaklari, vs. tarafindan kullanilan yanma havasinin
bulundugu bir odaya kazara sizarlarsa zehirli gaz
uretirler. Calistirmaya tekrar baslamadan oOnce, her
zaman kacak noktasinin onarildigini veya duzeltildigini
uzman personele teyit ettirin.

@ BILDIRIM
Cihazlarin veya aksesuarlarin hatali montaji veya
baglanmasi elektrik carpmasina, kisa devreye, sizintilara,
yangina veya diger cihaz hasarlarina neden olabilir.
Yalnizca Daikin tarafindan (Uretilen veya onaylanan
aksesuarlari, opsiyonel cihazlari ve yedek pargalari
kullanin.

3.1 Bilesenler

BILGI
Asagidaki sekil 6rnek olarak verilmistir ve sistem
planinizdan farkl olabilir.
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4 igletim dncesinde

ic tinite

Dis Unite

Kullanici arabirimi

Hava girisi

Hava cikisi

Sogutucu borulari ve elektrik kablo baglantisi
Drenaj borusu

Elektrik garpmalarini 6nlemek amaciyla dis Gnitenin
topraklanmasi igin topraklama kablosu.

TQ 0D Q20T QO

3.2 Kullanici arabirimi

A DIKKAT

= Kumandanin i¢ pargalarina ASLA dokunmayin.

» On paneli SOKMEYIN. Igerideki bazi parcalara
dokunulmasi tehlikelidir ve cihaz sorunlari meydana
gelebilir. Dahili pargalarin kontrol ve ayari igin
saticiniza bagvurun.

Bu kullanim kilavuzu, sistemin ana fonksiyonlarinin tam kapsayici
olmayan bir genel agiklamasini verecektir.

Ekran ve kullanici arabiriminin butonlari hakkinda daha fazla bilgi
icin kullanici arabiriminin kullanim kilavuzuna bakin.

4 isletim 6ncesinde

A UYARI

Bu Unite elektrikli ve sicak pargalar igerir.

A UYARI

Uniteyi calistirmadan énce, montajin  bir montajci
tarafindan dogru bir sekilde gergeklestirildiginden emin
olun.

DIKKAT

* Viicudunuzu uzun sureyle hava akisina maruz birakmaniz
saghginiz igin sakincahdir.

A

DIKKAT

Hava girisine veya cikisina parmak, gubuk veya bagska
cisimler SOKMAYIN. Fan mahfazasini SOKMEYIN. Fan
ylksek devirde dondiiginde yaralanmaya neden olur.

Yakicili ekipmanlar sistemle ile birlikte kullaniliyorsa,
oksijen yetersizliginin 6nine gegmek igin odayi yeterince
havalandirin.

A

DIKKAT
= Kumandanin i¢ parcalarina ASLA dokunmayin.
= On paneli SOKMEYIN. Igerideki bazi parcalara

dokunulmasi tehlikelidir ve cihaz sorunlari meydana
gelebilir. Dahili pargalarin kontrol ve ayari igin
saticiniza basvurun.

DIKKAT

Tutstleme  tipi  bdcek ilact  kullanirken  sistemi
CALISTIRMAYIN. Kimyasallar Unite iginde toplanabilir ve
kimyasallara asir duyarli kimselerin saghgini tehlikeye

A
A DIKKAT
A

atabilir.
@ BiLDIRIM
Glcun karter 1siticisina  gitmesinin  saglanmasi  ve

kompresoériin korunmasi igin calistirmadan 6 saat 6nce
glct actiginizdan emin olun.

BILDIRIM

Kumandanin isletim panelini benzin, tiner, kimyasal iceren
toz bezi, vs. ile silmeyin. Panel rengini kaybedebilir ya da
kaplamasi kalkabilir. Eger agir bigimde kirlenmisse, suyla
seyreltiimis notral deterjanla islatilan bir bezi iyice sikip
paneli silerek temizleyin. Baska bir kuru bezle silin.

BILDIRIM
Higbir zaman kullanici arabirimi digmesine sert, sivri bir
cisimle bastirmayin. Kullanici arabirimi zarar gorebilir.

5 Calistirma

5.1 Calisma sahasi
R410A dis Unitesi ile kombinasyon icin asagidaki tabloya bakin:

BILDIRIM
Higbir zaman kullanici arabiriminin elektrik kablosunu

cekmeyin ya da biikmeyin. Unitenin arizali galismasina
neden olabilir.

Dig liniteler Sogutma Isitma
RR71~125 .ﬁﬂ -15~46°C DB —
@ﬂ 18~37°C DB —
12~28°C WB
RQ71~125 ﬁﬂ —5~46°C DB -9~21°C DB
* -10~15°C WB
@ﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB

Kullanici basvuru kilavuzu
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6 Enerji tasarrufu ve optimum isletim

Dis iiniteler Sogutma Isitma (a) Yggu5may| ve Uniteden disari su darrllam'asml. t')nlemel.(
N S icin. Sicaklik veya nem bu kosullarin 6tesinde ise, emniyet
RXS25~60 .Dg -10~46°C DB -15~24°C DB cihazlari devreye sokulabilir ve klima calismayabilir.
-16~18°C WB
Qg 18~32°C DB 10~30°C DB . .
6 Enerji tasarrufu ve optimum
2MXS50 .ﬁg 10~46°C DB -15~24°C DB |§|et|m
-16~18°C WB
Qﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB /N DIKKAT
Kiigiik gocuklari, bitkileri veya hayvanlari HICBIR ZAMAN
3MXS40~68 Qﬂ —-10~46°C DB -15~24°C DB hava akigina dogrudan maruz birakmayin.
[ )
4MXS68~80 -16~18°C WB 2 UYARI
SMXS90 @g 18~32°C DB 10-30°C DB Ic Unitenin velveya dis (nitenin altina islanabilecek
. . nesneler YERLESTIRMEYIN. Aksi taktirde, (initede veya
RZQG71~140 ODﬂ —15~50°C DB -19~21°C DB sogutucu borularinda yogusma, hava filtresindeki pislik
—-20~15,5°C WB veya drenaj tikanmasi damlamaya neden olarak unitenin
18~37°C DB 10~27°C DB altmqgki nesnelerin kirlenmesine veya hasar gérmesine yol
acabilir.
12~28°C WB
RZQSG71~140 Qg -15~46°C DB -14~21°C DB @ BILDIRIM
e ~15~15,5°C WB iisltemki bz§ka arlnaglall(r icin KULLAI;lqMAYIN. rI;Ierlhangidbir
S oo alite kaybini 6nlemek icin, Uniteyi hassas cihazlar, gida,
Qg 20~3r°c DB 10~27°C DB bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini sogutmada
14~28°C WB KULLANMAYIN.
RZQ200~250 .ﬁ[ﬂ -5~46°C DB —14~21°C DB DIKKAT
-15~15°C WB A e . R . . .
. . Tatslleme tipi bocek ilaci  kullanirken  sistemi
@ﬂ 20~37°C DB 10~27°C DB CALISTIRMAYIN. Kimyasallar iinite icinde toplanabilir ve
14~28°C WB kimyasallara asiri duyarli kimselerin saghgini tehlikeye

R32 dis Unitesi ile

kombinasyon icin asagidaki tabloya bakin:

atabilir.

A UYARI

Dig Uniteler Sogutma Isitma T SR . T
N g utusabilir bir sprey sisesini klimanin yakinina
2MXM50 .Qg -10~46°C DB —15~24°C DB ve sprey KULLANMAYIN. Bunun yapilmasi bir yangina yol
3MXM40~68 -16~18°C WB acabilir.
4MXM68~80 @g 18~32°C DB 10~30°C DB Sistemin dogru bir sekilde calismasini saglamak igin asagidaki
5MXM90 Onlemlere uyun.
RXM25~60 Dg —10~46°C DB —15~24°C DB = Sogutma isletimi sirasinda, perdeler veya glneslikler kullanarak
L —16~18°C WB odaya direk glines 15131 girigini 6nleyin.
18~32°C DB 10~30°C DB . §|k sik h.avala.nc.:hrm. U;yn sureli kullanim havalandirmaya 6zel
onem verilmesini gerektirir.
RZAG35~60 _20~52°C DB —20~24°C DB = Kapi ve pencereleri kapali tutun. Kapi ve pencereler agik kalirsa,
Omg 3 hava odanizdan digari akacak ve sogutma veya isitma etkisinin
—21~18°C WB azalmasina neden olacaktir.
Qﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB - Cok fazla sogutma veya isitma YAPMAMAYA dikkat edin. Enerji
tasarrufu icin sicaklik ayarini orta kararda tutun.
RZAG71~140 —20~52°C DB -19,5~21°C DB L . L
° = HICBIR ZAMAN unitenin hava girisi veya hava cikisi yakinina
—20~15,5°C WB cisimler yerlestirmeyin. Bunu yapmak, Isitma/sogutma etkisini
@ﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB azaltabilir veya isletimi durdurabilir.
12~28°C WB » Unite uzun siire KULLANILMADIGINDA, Uniteye ana gug giris
RZASG71~140 _15~46°C DB _14~21°C DB §__&1Iter|n| _I.<a.pat|.n. Aqa glc besleme saltﬂerl aglkfa, }mlte elektrik
° tiketir. Uniteyi yeniden baslatmadan 6nce, dizgin c¢alismayi
-15~15,5°C WB garantilemek igin ana giic girisi salterini isletimden 6 saat énce
@ﬂ 20~37°C DB 10~27°C DB agin.
14~28°C WB = Nem %80'in lzerinde veya drenaj cikisi tikanmissa yogusma
ic nem <%80® olusabilir.
= Konforlu bir ortam i¢in oda sicakhgini dogru bir sekilde ayarlayin.
Sembol  |Agiklama Asin 1sitma veya sogutmadan kaginin. Oda sicakhginin ayar
Qg Dis sicaklik sicakligina gelmesinin biraz zaman alabilecegine dikkat edin.
° Zamanlayici ayar seceneklerini kullanmayi deneyin.
@ﬂ ic sicaklik = Zeminde serin ya da tavanda sicak hava toplanmasini énlemek
icin hava akis yonunu ayarlayin. (Sogutma veya kurutma isletimi

sirasinda yukari, 1sitma isletimi sirasinda ise asagi dogru.)

= Oda sakinlerine dogrudan hava akigi yapmaktan kaginin.
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7 Bakim ve servis

7 Bakim ve servis

Urtinlerimizin kullanim émrii on (10) yildir.

71 Genel bakis: Bakim ve servis
Montajci bir yillik bakim yapmalidir.
Sogutucu hakkinda

Bu driin florlu sera gazlan icerir. Gazlari KESINLIKLE atmosfere
desarj etmeyin.

Sogutucu tipi: R32
Kuresel isinma potansiyel (GWP) degeri: 675
Sogutucu tipi: R410A
Kuresel 1sinma potansiyel (GWP) degeri: 2087,5
@ BiLDiRIM
Avrupa'da, sistemdeki toplam sogutucu sarjinin sera gazi

emisyonlari (ton CO,-esdegeri olarak ifade edilir) bakim
araliklarini belirlemede kullanilir. ilgili mevzuati takip edin.

Sera gazi emisyonlarini  hesaplama formiilii:
Sogutucunun GWP degeri x Toplam sogutucu sarji [kg
olarak] / 1000

Daha fazla bilgi igin litfen montaj gorevlisi ile temas kurun.

A UYARI

R410A vyanici olmayan bir sogutucudur ve R32 hafif
derecede tutuskandir; normal olarak kacak yapmazlar.
Sogutucu odanin iginde kagak yapar ve ocak, Isitici ya da
firin atesi ile temas ederse, yangina (R32 olmasi halinde)
veya zararli gaz olusumuna yol agabilir.

Alevli 1sitma cihazlarini kapatin, oday! havalandirin ve
Uniteyi aldiginiz saticiyla temas kurun.

Servis elemani, sogutucunun kagak vyaptigi kisimdaki
onarimi yaptigini teyit edinceye kadar Uniteyi kullanmayin.

A UYARI

Olasi elektrik carpmasi kazalarini veya yanginlari énlemek
icin:

= Uniteyi KESINLIKLE yikamayin.

= Uniteyi KESINLIKLE elleriniz 1slakken galistirmayin.

= Unite Gizerine KESINLIKLE su iceren dgeler koymayin.

A DIKKAT
Uzun siire kullanimdan sonra unite standi ve baglantisinda

hasar kontroll gergeklestirin. Hasarli ise, tnite disebilir ve
yaralanmaya yol agabilir.

A DIKKAT

Isi esanjori kanatgiklarina DOKUNMAYIN. Bu kanatgiklar
keskindir ve kesilme yaralanmasina yol agabilir.

@ BiLDIRIM
Isi esanjérinl temizlerken anahtar kutusu ve fan motorunu
mutlaka sokun. Su veya deterjan, elektronik pargalarin
izolasyonunu zayiflatabilir ve bu pargalarin yanmasina

neden olabilir.

A UYARI

Yiksek yerlerde merdivenle calisirken dikkatli olmak
gerekir.

A UYARI

= Sogutucu gevrimi pargalarini DELMEYIN ya da
YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan  6nerilenler disinda  temizlik
malzemeleri veya buz ¢6zme islemini hizlandirma
yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin igindeki sogutucunun kokusuz olduguna
dikkat edin.

7.2 Drenaj tavasini temizlemek igin
Drenaj tepsisini tikali ve tozlu OLMAYACAK sekilde temizleyin.

7.3 Hava filtresi, emme 1zgarasi, hava
cikisi ve disg panelleri temizleme

7.31 Hava cikigi ve dis panelleri temizlemek
icin

UYARI

Ic tniteyi ISLATMAYIN. Olasi sonug: Elektrik carpmasi
veya yangin.

@ BiLDIRIM
Bakim yetkili montajci veya servis personeli tarafindan
YAPILMALIDIR.

En az yilda bir kez bakim yapilmasini dneririz. Ancak,
yurarlikteki mevzuat daha kisa bakim araliklari
gerektirebilir.

A DIKKAT
Terminal cihazlarina erigsim saglamadan 6nce, gug¢ girisini
kestiginizdenemin olun.

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

Klimay: veya hava filtresini temizlemek igin calismayi
durdurdugunuzdan ve tim glc beslemelerini
kapattiginizdan emin olun. Aksi takdirde elektrik carpmasi
ve yaralanma meydana gelebilir.

@ BiLDIRIM

= Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sivi bécek
ilaci KULLANMAYIN. Olasi sonug: Renk bozulmasi ve
deformasyon.

= 50°C veya daha sicak su veya hava KULLANMAYIN.
Olasi sonug: Renk bozulmasi ve deformasyon.

= Bigcagr suyla yikarken kuvvetli OVALAMAYIN. Olasi
sonug: Yuzey kaplamasi soyulur.

Yumusak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya
noétral deterjan kullanin.

7.3.2 Hava filtresini temizlemek igin

Hava filtresi ne zaman temizlenmeli:

= Pratik yontem: 6 ayda bir temizleyin. Oda icindeki hava asir kirli
ise, temizleme sikhgini artirin.

« Ayarlara bagll olarak, kullanici arabirimi HAVA FILTRESI
TEMIZLEME ZAMANI bildirimini  gériintiileyebilir.  Bildirim
gorintilendigi zaman hava filtresini temizleyin.

= Kiri temizlemek mimkin degilse, hava filtresini (= opsiyonel
ekipman) degistirin.

Hava filtresi nasil temizlenir:

Kullanici basvuru kilavuzu
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8 Sorun giderme

1 Hava filtresini ¢ikartin. Kancalarn itin ve filtreyi asagidaki = Topraklamanin diizgin baglanmis olup olmadigini kontrol edin.
sekilde gosterildigi gibi gekin. (25 ve 35 tipi igin 2 kanca veya 50

ve 60 tipi icin 3 kanca) = Bir yerde kopuk kablo olup olmadigini kontrol edin. Sorunlar

olmasi halinde saticiniza bagvurun.

arkadan emme alttan emme « [g Unitelerin filtrelerini ve muhafazalarini temizleyin. ig Gnitenin

TN hava filtrelerini ve muhafazalarini temizlemesi icin montajciniza

|I veya bakim personeline bagvurun. Temizlik igin bakim ipuglari ve

prosedurleri  kullanima 6zel i¢ (Unitelerin  montaj/kullanim

kilavuzlarinda saglanmistir. Temizlenen hava filtrelerinin ayni
yerlerine geri takildigindan emin olun.

= Daha dizgln galismasini saglamak i¢in Uniteyi ¢alistirmadan en
az 6 saat 6nce gucl acin. Gug acilir agilmaz kullanici arabirim
ekrani gelir.

2 Hava filtresini temizleyin. Elektrikli supirge kullanin veya
suyla yikayin. Hava filtresi ¢ok kirli ise, yumusak bir firca ve

nétral deterjan kullanin. 8 Sorun giderme

Asagidaki bozukluklardan biri oldujunda asagida gdsterilen
onlemleri alin ve saticinizla temas kurun.

UYARI

isletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir sey
olursa (yanik kokusu, vs.) giicii kapatin.

Boyle durumlarda uniteyi calisir durumda birakmak
kirimaya, elektrik ¢garpmasina veya yangina yol acabilir.
Hava filtresini golgede kurutun. Saticiniza bagvurun.

Hava filtresini yerine tekrar takin. Filtreyi kanadin arkasina Sistem yetkili bir servis elemani tarafindan ONARILMALIDIR.

asin ve kancalari asagi iterken ana Uniteye filtreyi takin.
nv ' agagi! uniteye Tiireyl takd Yukarida bahsedilen durumlar  disinda  sistem dogru

arkadan emme alttan emme CALISMIYORSA ve yukarida bahsedilen hicbir ariza yoksa,
2 Z asagidaki prosedirlere gore sistemi inceleyin.

Ariza Onlem

Unite hi¢ galismiyorsa. |= Elektrik kesintisi olup olmadigini kontrol
edin. Elektrik gelene kadar bekleyin.
isletim sirasinda elektrik  kesilmesi
olursa, elektrik geri gelir gelmez sistem
otomatik olarak yeniden calisir.

= Sigortalarin  yanik olmadigini  veya
5 Gucu ACIK konuma getirin. kesicilerin devreye girmedigini kontrol

6 FILTRE ISARETI SIFIRLAMA butonuna basin. edin. Gerekirse sigortay! degistirin veya

. . . kesiciyi sifirlayin.
Sonug: Kullanici arabiriminde HAVA FILTRESI TEMIZLEME .
ZAMANI bildirimi kaybolur. = Uzaktan kumandada piller takili mi?

= Zamanlayici ayari dogru mu?

7.4 Uzun bir durma doneminden once
bakim

Orn.sezon sonunda.
= Unitelerin iginin kurutulmasi icin i¢ Uniteleri yaklagik yarim giin
yalniz fan isletiminde ¢ahstirin.

= Enerjiyi kesin. Kullanici arabirim ekrani kaybolur. Ana glg¢
acildiginda, klima galismasa bile bir miktar elektrik tiketimi olur.

= ¢ Unitelerin filtrelerini ve muhafazalarini temizleyin. ¢ (nitenin
hava filtrelerini ve muhafazalarini temizlemesi igin montajciniza
veya bakim personeline basvurun. Temizlik i¢in bakim ipuglari ve
prosedurleri  kullanima 6zel i¢ Unitelerin  montaj/kullanim
kilavuzlarinda saglanmistir. Temizlenen hava filtrelerinin ayni
yerlerine geri takildigindan emin olun.

= Kullanicr arabirimindeki pilleri ¢ikarin.

7.5 Uzun bir durma doneminden sonra
bakim

Orn. sezon baglangicinda.

= g Unitelerin ve dig Unitelerin giris ve ¢ikis hava deliklerini tikamasi
muhtemel her seyi kontrol edin ve ¢ikarin.

FDXM25~60F3V1B(9) DAIKIN Kullanici bagvuru kilavuzu
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8 Sorun giderme

Ariza Onlem

Sistem galigiyor ancak |= Dis veya i¢ Unitenin hava giris ya da
sogutma veya Isitma cikisinin bir engelle ttkanmis olmadigini
yetersiz. kontrol edin. Engelleri kaldirin ve havanin
serbestce akabileceginden emin olun.

= Hava filtresinin tikali olup olmadigini
kontrol edin. Hava filtresinin
temizlenmesi igin saticiniza basvurun.

= Sicaklik ayarini kontrol edin. Kullanici
arabiriminin kilavuzuna bakin.

= Hava akis yoninin dogru olup
olmadigini  kontrol  edin.  Kullanici
arabiriminin kilavuzuna bakin.

= Fanin dustk hiz ayarinda olup
olmadigini  kontrol  edin.  Kullanici
arabiriminin kilavuzuna bakin.

= Acik kapi veya pencereler var mi kontrol
edin. Ruzgarin igeri girmesini 6nlemek
icin kapilari ve pencereleri kapatin.

= Odaya direk glnes 1s1ginin  girip
girmedigini kontrol edin. Perdeler veya
glneslikler kullanin.

= Odanin sI kaynagi asiri oldugunda
(sogutma sirasinda). Odanin 1s1 kazanci
cok blyukse sogutma etkisi azalir.

= Sogutma isletimi sirasinda odada ¢ok
fazla insan olup olmadigini kontrol edin.
Odanin 1s1 kaynaginin asiri  olup
olmadigini kontrol edin.

isletim aniden duruyor. |=
(¢alisma lambasi yanip
sonuyor.)

Hava filtresinin tikalh olup olmadigini
kontrol edin. Hava filtresinin
temizlenmesi igin saticiniza basvurun (i¢
Unite kilavuzundaki "Bakim" bolimine
bakin).

= Dis veya i¢ uUnitenin hava giris ya da
cikisinin bir engelle ttkanmis olmadigini
kontrol edin. Engelleri kaldirin, kesiciyi
OFF ve tekrar ON konumuna getirin.
Lamba hala yanip sonlyorsa, saticinizi
arayin.

= Coklu sistemdeki dis uniteye bagh tim i¢
Unitelerin ayni modda calisip
calismadigini kontrol edin.

isletim sirasinda = Simsek cakmasi veya radyo dalgalari
anormal bir galisma nedeniyle lnitede islev  bozuklugu
meydana geliyor. olugabilir. Kesiciyi OFF ve tekrar ON
konumuna getirin.

Yukaridaki butlin maddeleri kontrol ettikten sonra, problemi kendiniz
gideremiyorsaniz montajcinizla temas kurun ve belirtileri, Unitenin
tam model ismini (mimkinse imalat numarasi ile birlikte) ve kurulma
tarihini (muhtemelen garanti karti Uzerinde yazilidir) bildirin.

8.1 Sistem arizas1i OLMAYAN belirtiler
Asagidaki belirtiler sistem arizasi DEGILDIR:

8.1.1 Belirti: Sistem ¢alismiyor

= Kullanici arabirimindeki ACMA/KAPAMA diigmesine basildiktan
hemen sonra klima galismiyor. Isletim lambasi yaniyorsa, klima
normal durumdadir. Hemen yeniden calismaya baslamaz ¢lnki
klimanin asiri yiklenmesini 6nlemek igin bir emniyet cihazi
devreye girmigtir. 3 dakika sonra klima otomatik olarak tekrar
agllacaktir.

= Gug beslemesi acildiktan hemen sonra klima calismaya
baslamiyor. Mikrobilgisayar igletime hazirlanana kadar 1 dakika
bekleyin.

= Basildiktan sonra sicaklik ayar butonu eski konuma donduginde
klima hemen yeniden calismiyor. Hemen yeniden calismaya
baslamaz clinku klimanin asirn yuklenmesini 6nlemek igin bir
emniyet cihazi devreye girmistir. 3 dakika sonra klima otomatik
olarak tekrar agilacaktir.

= Dis Unite durmus. Bunun nedeni oda sicakhginin ayar sicakligina
ulasmasidir. Unite fan isletimine geciyor. Kullanici arabiriminde
" " (harici kontrol simgesi) gorintulenir ve gergek isletim
kullanici arabirimi ayarindan farklidir. Coklu split modeller igin i¢
Unitelerin igletim moduna bagli olarak mikrobilgisayar asagidaki
kontroll gergeklestirir.

= Fan hizi ayardan farklidir. Fan hizi kontrol butonuna basiimasi fan
hizini degistirmez. Oda sicaklidi, 1sitma modunda ayar sicakligina
ulastiginda, disg Uniteden kapasite girisi durmustur ve i¢ Unite
yalniz fan modunda (L sekmesi) g¢alisir. Coklu split olmasi halinde,
ic Unite fan durdurma ve yalniz fan modunu (L sekmesi) sirayla
calistinr. Bunun amaci odada bulunanlara soduk havanin
dogrudan uflenmesini 6nlemektir.

8.1.2 Belirti: Bir iiniteden (ig iinite) beyaz bugu
cikiyor

= Sogutma isletimi sirasinda nem yiksek oldugunda (yagh ve tozlu
yerlerde). Bir i¢ Unitenin igi ¢ok kirlenmisse, oda igindeki sicaklik
dagiimi esit olmaz. i¢ Gnitenin iginin temizlenmesi gerekir.
Unitenin temizlenmesi (izerine ayrintilar igin saticiniza danigin. Bu
islem yetkili bir servis gorevlisi tarafindan yapilmalidir.

= Klima, buz ¢6zme isleminden sonra isitma isletimine gegis
yaptirildiginda. Buz ¢ézme ile olusturulan nem buhar haline gelir
ve tahliye edilir.

8.1.3 Belirti: Uniteden toz gikiyor

Uzun bir slire boyunca Unite ilk kez kullanildiginda. Bu, Unitenin igine
toz girmesindendir.

8.1.4 Belirti: Uniteler koku salabilir

Unite oda, mobilya, sigara vs. kokusunu emebilir ve ardindan onu
yeniden yayabilir.

8.1.5  Belirti: isletim aniden durdu (isletim 1518
yaniyor)
Yiksek voltaj dalgalanmalari nedeniyle sistem korumasi igin klima

durabilir. Otomatik olarak yaklasik 3 dakika iginde ¢alismaya yeniden
baslar.

8.1.6 Belirti: Klima igletimde degilken dig fan
ddéniiyor

« Igletim durduktan sonra. Dis fan sistem korumasi igin 30 saniye
daha dénmeye devam eder.

= Klima isletimde degilken. Dis sicaklik ¢cok yiiksek oldugunda, dis
fan sistem korumasi igin ddnmeye baslar.

8.1.7 Belirti: Isitma igletimi aniden durur ve bir

akis sesi isitilir

Sistem disg Unitedeki donmay: gideriyor. 3 ila 8 dakika beklemeniz
gerekir.

Kullanici basvuru kilavuzu
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9 Bertaraf

9 Bertaraf

@ BiLDIRIM
Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN:
sistemin demonte edilmesi ve sogutucu, yag ve diger
pargalarla ilgili islemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERCEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim,
geri donistirme ve kazanim igin 6zel bir isleme tesisinde

ISLENMELIDIR.

10  Sozluk

DHW = Kullanim sicak suyu
Herhangi tipte bir binada konut ihtiyaci icin kullanilan sicak
su.

LWT = Cikis suyu sicakligi
Isi pompasinin su ¢ikisindaki su sicakhgr.

Satici
Uriiniin satis dagiticisidir.

Yetkili montor
Uriinii monte etmeye yetkili teknik kigilerdir.

Kullanici
Uriiniin sahibi ve/veya Uriinii kullanan kisidir.

ilgili mevzuat
Belirli bir Griin veya urtndn kullanildigr Ulke igin gegerli ve
yururlikte olan tim uluslararasi, Avrupa, ulusal ve bolgesel
direktifler, kanunlar, yonetmelikler ve/veya yasalardir.

Servis sirketi
Uriin icin gerekli servisin gerceklestiriimesini veya koordine
edilmesini saglayan uzman sirkettir.

Montaj kilavuzu
Belirli bir Uriin veya uygulama igin hazirlanan ve montaj,
yapilandirma ve bakim ¢alismalarini agiklayan kilavuzdur.

Kullanim kilavuzu
Belirli bir Grin veya uygulama i¢in hazirlanan ve ilgili Grinin
nasil kullanilacagini aciklayan kilavuzdur.

Aksesuarlar
Uriinle birlikte verilen ve ilgili kilavuzlarda agiklandigi
sekilde yerlestiriimesi/monte edilmesi gereken etiketler,
kilavuzlar, bilgi formlari ve cihazlardir.

Opsiyonel cihazlar
llgili kilavuzlarda aciklanan talimatlara uygun olarak iriinle
birlikte kullanilabilecek, Daikin tarafindan Uretilen veya
onaylanan cihazlardir.

Sahada temin edilir
ilgili kilavuzlarda agiklanan talimatlara uygun olarak iriinle
birlikte kullanilabilecek, ancak  Daikin  tarafindan
URETILMEYEN cihazlardir.
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