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1 | Om dokumentasjonen

1 Om dokumentasjonen

1.1 Om dette dokumentet

Takk for at du kjgpte dette produktet. Vennligst:

= Oppbevar dokumentasjonen for fremtidige referanseformal.
Malgruppe

Sluttbrukere

INFORMASJON

Dette apparatet er ment brukt av en ekspert eller kvalifiserte brukere i butikker, i
lettindustri og pa garder, eller for kommersielle formal og husholdningsbruk av ikke-
profesjonelle.

i

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet bestar av:
= Generelle sikkerhetshensyn:
- Sikkerhetsinstruksjoner du ma lese fgr bruk av systemet
- Format: Papir (i esken med innendgrsanlegg)
= Driftshandbok:
- Hurtigveiledning for grunnleggende bruk
- Format: Papir (i esken med innendgrsanlegg)
= Brukerhandbok:

- Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om grunnleggende
og avansert bruk

- Format: Digitale filer pa https://www.daikin.eu. Bruk sgkefunksjonen Q for &
finne din modell.

De nyeste versjonene av medfglgende dokumentasjon kan fas pa det lokale
nettstedet for Daikin eller hos montgren.

Skann QR-koden nedenfor hvis du vil se hele dokumentasjonssettet og mer
informasjon om produktet pa nettstedet til Daikin.

QOriginalinstruksjonene er skrevet pa engelsk. Alle andre sprak er oversettelser av
originalinstruksjonene.
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2 | Generelle sikkerhetshensyn

2 Generelle sikkerhetshensyn

2.1 Om dokumentasjonen

= Originalinstruksjonene er skrevet pa engelsk. Alle andre sprak er oversettelser av
originalinstruksjonene.

= Forholdsreglene i dette dokumentet omfatter svaert viktige temaer, sa fglg dem
ngye.

= Installeringen av systemet og samtlige aktiviteter som er beskrevet i
installeringshandboken og i referanseguiden for montgrer, MA utfgres av
autorisert installatgr.

2.1.1 Betydning av advarsler og symboler

FARE

Angir en situasjon som fgrer til dgd eller alvorlig personskade.

FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK

Angir en situasjon som kan fgre til elektrisk stgt.

FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKALDING

Angir en situasjon som kan fgre til brannskader/skolding pa grunn av ekstremt hgye
eller lave temperaturer.

il

FARE: FARE FOR EKSPLOSJON

Angir en situasjon som kan fgre til en eksplosjon.

IS

ADVARSEL

Angir en situasjon som kan fgre til dgd eller alvorlig personskade.

ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE

ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjplemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

FORSIKTIG

Angir en situasjon som kan fgre til mindre eller moderat personskade.

MERKNAD

Angir en situasjon som kan fgre til materiell skade.

INFORMASJON

Angir nyttige tips eller tilleggsinformasjon.

ool S =
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2 | Generelle sikkerhetshensyn

Symboler som brukes pa denne enheten:

Symbol Forklaring

E:IE Fgr installering ma du lese installerings- og driftshandboken,
og arket med kablingsinstruksjoner.

VS Se i servicehandboken fgr du utfgrer vedlikeholds- og
serviceoppgaver.

[H:H Hvis du vil ha mer informasjon, se referanseguiden for
—— installatgr og bruker.

‘ﬁ Enheten inneholder roterende deler. Veer forsiktig nar du
utfgrer service eller inspiserer enheten.

Symboler som brukes i dokumentasjonen:

Symbol Forklaring

Angir tittelen for en figur eller en referanse til den.
Eksempel: "& 1-3 Figurtittel" betyr "Figur 3 i kapittel 1".

@ Angir tittelen for en tabell eller en referanse til den.

Eksempel: "= 1-3 Tabelltittel" betyr "Tabell 3 i kapittel 1".
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3 | Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

3 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

Fglg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

3.1 Generelt

é ADVARSEL
Kontakt montgren hvis du er USIKKER pa hvordan du
betjener anlegget.

é ADVARSEL
Apparatet kan betjenes av barn fra de er 8 ar, og av

personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale
evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom
de er under tilsyn eller har fatt oppleering i hvordan
apparatet brukes pa en trygg mate og de forstar hvilke
farer dette medfgrer.

Barn SKAL IKKE leke med anlegget.

Rengjgring og vedlikehold utfgrt av bruker SKAL IKKE
gjgres av barn uten tilsyn.

é ADVARSEL
Forhindre elektrisk stgt eller brann:

= |[KKE spyl anlegget.

= [KKE betjen anlegget med vate hender.

= |[KKE plasser gjenstander med vann oppa anlegget.

é FORSIKTIG
= |[KKE plasser gjenstander eller utstyr oppa anlegget.

= |[KKE sitt, klatre eller sta oppa anlegget.

FTXM60~71A2V1B 4 DAIKIN Brukerhandbok
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3 | Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

= Anlegg er merket med fglgende symbol:

4

Det betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE skal blandes med usortert
husholdningsavfall. IKKE forsgk & demontere systemet pa egen hand.
Demontering av systemet, behandling av kjglemediet, av oljen og eventuelle
andre deler MA tas hadnd om av en autorisert montgr i samsvar med gjeldende
lovgivning.

Anleggene MA handteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og
gjenvinning. Nar du sgrger for at dette produktet avfallshandteres pa riktig mate,
bidrar du til & avverge potensielle negative konsekvenser for miljg og
menneskelig helse. Kontakt montgren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer
informasjon.

= Batterier er merket med fglgende symbol:

)4

Det betyr at batteriene IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. Hvis et
kjemikaliesymbol er oppfgrt under symbolet, betyr det at batteriet inneholder et
tungmetall over en viss konsentrasjon.

Mulige kjemiske symboler er fglgende: Pb: bly (>0,004%).

Tomme batterier MA handteres ved et spesialanlegg for gjenbruk. Nar du sgrger
for at brukte batterier handteres pa riktig mate, bidrar du til & avverge
potensielle negative konsekvenser for miljg og menneskelig helse.

3.2 Instruksjoner for sikker drift

é AL ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE
Kiglemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

é FORSIKTIG
Innendgrsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden
mellom straledelen pa utstyret og brukeren er 10 cm.

é FORSIKTIG
IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i

luftinntaket eller -utlgpet. Nar viften roterer ved hgy
hastighet, vil den forarsake skade.

Brukerhandbok v DAIKIN FTXM60~71A2V1B
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3 | Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

é ADVARSEL
= Du ma IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere pa

nytt eller reparere anlegget ettersom feilaktig
demontering eller installering kan medfgre elektrisk stgt
eller brann. Kontakt forhandleren.

= Pdse at det ikke finnes apen ild dersom kjglemediet
skulle lekke ved et uhell. Selve kjglemediet er helt trygt,
det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig, men det
danner giftig gass nar det ved et uhell lekker ut i et rom
der det finnes brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer
osv. Kvalifisert servicepersonell skal alltid bekrefte at
delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet pa
fgr driften gjenopptas.

é FORSIKTIG
Bruk ALLTID den tradlgse fjernkontrollen eller annet
brukergrensesnitt (hvis aktuelt) til & justere posisjonen til
klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger
seg og du flytter dem for hand med makt, vil mekanismen

gd i stykker.

é FORSIKTIG
Utsett ALDRI sma barn, planter eller dyr direkte for
luftstrgmmen.
A ADVARSEL
IKKE plasser brennbare sprayflasker naer

luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk spray neer
anlegget. Ellers kan det fgre til brann.

é FORSIKTIG
IKKE la anlegget vaere i gang hvis du bruker insektmiddel av
forstgvingstype i rommet. Kjemikalier kan samles i
anlegget og medfgre helsefare for personer med
kiemikalieallergi.

FTXM60~71A2V1B 4 DAIKIN Brukerhandbok
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3 | Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

A

ADVARSEL

= Kjplemediet i anlegget er svakt antennelig, men det
lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjglemedium ut i
rommet som kommer i kontakt med flammen fra en
brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det
fore til at det dannes skadelig gass.

=SIa AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut
rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjgpte
anlegget.

= Anlegget ma IKKE brukes fg@r servicepersonell kan
bekrefte at delen der kjglemedielekkasjen oppstod, er
reparert.

A

ADVARSEL

= Deler fra kjglemediesyklusen ma IKKE perforeres eller
brennes.

= Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som
fremskynder avisingen enn dem som anbefales av
produsenten.

= Veer oppmerksom pa at kjglemediet i systemet er uten
lukt.

A

ADVARSEL

Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk
skade og i et godt ventilert rom uten fungerende
antenningskilder (f.eks. dpen flamme eller gassapparat
eller elektrisk varmeapparat i drift). Stgrrelsen pa rommet
skal veere som angitt i Generelle sikkerhetshensyn.

/N

FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK

Sgrg for & STANSE all drift og strgmtilfgrsel nar du skal
rengjgre luftkondisjoneringsanlegget eller |uftfilteret. Ellers
kan det forarsake elektrisk st@t eller personskade.

A

FORSIKTIG

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet
etter lengre tids bruk. Hvis disse er skadet, kan anlegget
velte og forarsake personskade.

FORSIKTIG

Bergr IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er skarpe
og kan medfgre kuttskader.

Brukerhandbok
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3 | Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

ADVARSEL

Det ma vises forsiktighet med stiger ved arbeid i hgyden.

ADVARSEL

Feil vaskemiddel eller rengjgring kan skade komponenter
av plast eller forarsake vannlekkasje. Sgl med vaskemiddel
pa elektriske komponenter, som motorer, kan forarsake
feil, rgyk eller antenning.

FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK

Fer rengjgring ma anlegget stanses, sla AV bryteren eller
trekk ut strgmledningen. Ellers kan det forarsake elektrisk
stpt eller personskade.

ADVARSEL

Stans all drift og sla AV stremmen hvis det skjer noe
uvanlig (brent lukt, osv.).

> B B P

Hvis anlegget fortsetter a kjgre under slike forhold, kan
dette fgre til at anlegget gdelegges, eller at det oppstar
elektrisk stgt eller brann. Kontakt forhandleren.

ADVARSEL

Hvis stregmledningen blir skadet, SKAL den byttes av
produsenten, serviceagenten eller personer med
tilsvarende kvalifikasjoner for @ unnga farlige situasjoner.

>

FTXM60~71A2V1B 4 DAIKIN Brukerhandbok
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4 | Om systemet

4 Om systemet

i’f AL ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjglemediet i dette anlegget er svakt antennelig.

A

FORSIKTIG

Innendgrsanlegget har radioutstyr, og minsteavstanden mellom straledelen pa
utstyret og brukeren er 10 cm.

®

MERKNAD

Bruk IKKE systemet til andre formal. Anlegget ma IKKE brukes til kjgling av
presisjonsinstrumenter, matvarer, planter, dyr eller kunstverk for & unnga at
kvaliteten svekkes.

4.1 Innendgrsenhet

A

FORSIKTIG

IKKE stikk fingre, pinner eller andre gjenstander inn i luftinntaket eller -utlgpet. Nar
viften roterer ved hgy hastighet, vil den forarsake skade.

i @

INFORMASIJON
Nivaet pa lydtrykk er lavere enn 70 dBA.

ADVARSEL

* Du ma IKKE selv endre, demontere, fjerne, installere pa nytt eller reparere
anlegget ettersom feilaktig demontering eller installering kan medfgre elektrisk
stgt eller brann. Kontakt forhandleren.

= Pase at det ikke finnes dpen ild dersom kjglemediet skulle lekke ved et uhell.
Selve kjglemediet er helt trygt, det er ikke giftig og det er kun svakt antennelig,
men det danner giftig gass nar det ved et uhell lekker ut i et rom der det finnes
brennbar luft fra vifteovner, gasskomfyrer osv. Kvalifisert servicepersonell skal
alltid bekrefte at delen der lekkasjen oppstod, er reparert eller rettet pa fgr
driften gjenopptas.

i @

INFORMASJON

Fglgende illustrasjon er bare eksempler og stemmer kanskje IKKE helt med
systemoppsettet ditt.

Brukerhandbok
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4 | Om systemet
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Luftinntak
Luftutlgp
Frontpanel

Servicedeksel

PA/AV-knapp, Daikin-gye og tidsbryterlampe, Intelligent gye-lampe
Intelligent gye-fgler

Inngang for romtemperaturfgler

Luktfjerningsfilter og sglvpartikkelfilter som fjerner allergener
Luftfilter

Klaffer (horisontale blader)

Lameller (vertikale blader)

Brukergrensesnitt (tradlgs fjernkontroll)

—_— R e =T - Qn T QO

PA/AV-knapp

Hvis brukergrensesnitt (f.eks. tradlgs fiernkontroll) mangler, kan du bruke PA/AV-
knappen pa innendgrsanlegget til @ starte/stanse bruken. Fglgende innstillinger
brukes dersom anlegget startes med denne knappen:

= Driftsmodus = Automatisk
= Temperaturinnstilling = 25°C

= Luftstrgmhastighet = Automatisk

4.1.1 Indikatorlampe for Daikin-gye

Fargen pa Daikin-gyet endres etter valgt drift.

a ON/OFF-knapp
b Daikin-gye (med infrargd signalmottaker)

Drift Fargen pa Daikin-gye

Automatisk Red/bla

Kjgling Bla
FTXM60~71A2V1B | 4 DAIKIN Brukerhandbok
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4 | Om systemet

Drift Fargen pa Daikin-gye
Oppvarming Rgd

Kun vifte Hvit

T@rking Grgnn

Drift med tidsbryter Oransje®

@ N&r drift med Tidsbryter PA/AV eller Uketidsbryter er angitt, endres Daikin-gyet med jevne
mellomrom til oransje. Nar den har lyst oransje i ca. 10 sekunder, gar den tilbake til fargen
for driftsmodusen i ca. 3 minutter. Eksempel: Nar tidsbryteren er angitt under kjgledrift,
vil Daikin-gyet med jevne mellomrom lyse oransje i 10 sekunder, og deretter ga tilbake til a
lyse blatt i 3 minutter.

4.2 Om brukergrensesnittet

Tradlgs fjernkontroll

INFORMASIJON

@

l Innendgrsanlegget leveres med den tradlgse fiernkontrollen som brukergrensesnitt.
Denne handboken beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i
driftshandboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis annet brukergrensesnitt
brukes.

Direkte sollys. Den tradlgse fjernkontrollen ma IKKE utsettes for direkte sollys.

Stgv. Stgv pa signalsenderen eller -mottakeren vil redusere fglsomheten. Tgrk av
stgv med en myk klut.

Lysstoffrgr. Signalkommunikasjonen kan bli forstyrret hvis det er en
lysstoffrgrlamper i rommet. Kontakt i sa fall installatgren.

Annet utstyr. Hvis signalene fra den trddlgse fjernkontrollen pavirker annet
utstyr, ma du flytte det andre utstyret eller kontakte montgren.

Gardiner. Pass pa at gardiner eller andre gjenstander IKKE blokkerer signalet
mellom anlegget og den tradlgse fjernkontrollen.

MERKNAD
= Den tradlgse fjernkontrollen ma IKKE mistes i gulvet.

= Den tradlgse fjernkontrollen ma IKKE bli vat.

Brukerhandbok
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4.2.1 Komponenter: Tradlgs fjernkontroll

T (BSTD Al g5
29 B8sen
= s I —
R LAC)
11 3388
QR?ESH oNBBBBB“

Fan On/Oif

Timer.
Gy

Signalsender

LCD-skjerm
Temperaturjusteringsknapp
PA/AV-knapp

Knapp for vertikal dreining
Knapp for horisontal dreining

Velgerknapp

Knapper for drift med tidsbryter AV/PA
Knapper for drift med uketidsbryter
Knapp for drift med Flash Streamer (luftrensing)

Modus-knapp
Kraftig-knapp
Vifte-knapp

T 033 — X m.T0Q D Q0 T

4.2.2 Status: Skjerm pa tradlgs fjernkontroll
{A)
‘ @ 333@
'3“;" 'Z'IAVA s <€

MR I|oFF 00,00

shrsih 8|50 8888

OFs

Knapp for drift med komfortabel luftstrgm og intelligent gye

Knapp for klokke og lysstyrke for skjerm til innendgrsanlegg

Knapp for gkonomisk drift og lyddempet drift for utendgrsanlegg

lkon Beskrivelse
(ON| Drift er aktiv
@ Driftsmodus = Automatisk
@ Driftsmodus = Tgrking
3 € Driftsmodus = Oppvarming
* Driftsmodus = Kjgling
D romlufkondisoneringsaniegs VDAIKIN e
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lkon Beskrivelse

'Z' Driftsmodus = Kun vifte

A Kraftig drift er aktiv

~ @konomi-drift er aktiv

) Lyddempet drift for utendgrsanlegg er aktivert

A Innendgrsanlegget mottar et signal fra den tradlgse
fiernkontrollen

® . . -
Gjeldende temperaturinnstilling
888

QA Luftstrgmhastighet = Automatisk

130 3 Luftstrgmhastighet = Lyddempet drift av innendgrsanlegg

> Luftstrgmhastighet = Hgy
_--..
- 920 .'z.
o Luftstrgmhastighet = Middels hgy
—mmB
@D
02‘ Luftstrgmhastighet = Middels
PN
(52 Luftstrgmhastighet = Middels lav
57'2"'2‘
Oz* Luftstrgmhastighet = Lav
- )
@ Komfortdrift er aktiv
o0 Intelligent gye er aktivert
(:% Automatisk vertikal dreining er aktivert
i, Automatisk horisontal dreining er aktivert
<¢ Flash Streamer (luftrensing) er aktivert

D00 Tidsbryter PA er aktivert

e 000 Tidsbryter AV er aktivert
Uketidsbryter er aktivert

MONTUEWED .
THUFRI Dag i uken
SATSUN
08 Navaerende klokkeslett
Brukerhandbok 4 DAIKIN FTXM60~71A2V1B

16 Daikin romluftkondisjoneringsanlegg
4P518786-14M — 2024.01



4 | Om systemet

4.2.3 Betjene den tradlgse fjernkontrollen

a Infrargd signalmottaker

1 Rett signalsenderen mot den infrargde  signalmottakeren  pa
innendgrsanlegget (maksimal kommunikasjonsavstand er 7 m).

Resultat: Nar innendgrsanlegget mottar et signal fra den tradlgse fjernkontrollen,
hgrer du en lyd:

Lyd Beskrivelse
Pip-pip Driften starter.
Pip Innstilling endres.
Lang pipelyd Driften stanser.
FTXM60~71A2V1B |4 DAIKIN Brukerhandbok
Daikin romluftkondisjoneringsanlegg
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5 Fer bruk

5.1 Oversikt: Fgr bruk

Dette kapitlet beskriver hva du ma gjgre fgr du tar i bruk anlegget.

Typisk arbeidsflyt

Prosedyren fgr bruk bestar vanligvis av fglgende trinn:
= Sette inn batteriene i den tradlgse fjernkontrollen.

= Den tradlgse fjernkontrollen festes til veggen.

= Stille lysstyrken pa lampen i Daikin-gyet.

= Stille klokken.

= SI3 pa strgmmen.

5.2 Sette i batteriene

Batteriene varerica. 1 ar.

1 Taavfrontdekselet.

2 Settibegge batteriene.

3 Sett tilbake frontdekselet.

INFORMASIJON

= Svakt batteri indikeres med blinking pa LCD-skjermen.

i @

= Bytt ALLTID begge batteriene samtidig.

Brukerhandbok 4 DAIKIN FTXM60~71A2V1B
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5.3 Montere holderen til den tradlgse fjernkontrollen

a Tradlgs fjernkontroll
Skruer (kjgpes lokalt)
¢ Holder til tradlgs fjernkontroll

1 Velg et sted der signalene kan na anlegget.
2 Fest holderen til veggen eller tilsvarende med skruer.

3 Heng den tradlgse fjernkontrollen pd holderen.

5.4 Stille klokken

Hvis den interne klokken til innendgrsanlegget IKKE stilles med riktig tid, vil IKKE
tidsbryter PA, tidsbryter AV og uketidsbryter vaere presise. Klokken ma stilles p3
nytt:

= Etter at en overlastbryter har slatt AV anlegget.
= Etter et strgmbrudd.

= Etter & ha skiftet batterier i den tradlgse fjernkontrollen.

5.4.1 Slik stiller du klokken

Merknad: Hvis klokken IKKE er stilt, vilMON, ® og 283 blinke.
1 Trykk pa ®.
Resultat: MON og @ blinker

NN
MONZ
I

8- M
A

2 Trykk pa ek eller ¥ for & stille aktuell ukedag.

Vis Ukedag

MON Mandag

TUE Tirsdag

WED Onsdag

THU Torsdag

FRI Fredag

SAT Lgrdag

SUN Sgndag
D romlufkondisoneringsaniegs VDAIKIN ey
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3  Trykk pa O]
Resultat: @ blinker.

MON 9
1o mmr
AR XA

4 Trykk pa (i) eller &) for 3 stille riktig klokkeslett.

Merknad: Hvis du holder nede [« eller w, gkes eller reduseres tidsinnstillingen
raskt.

5 Trykk pa ®.

Resultat: Innstillingen er fullfgrt. . blinker.

)

MON \

5.5 Lysstyrken pa Daikin-gyet
Du kan stille lysstyrken pd Daikin-gyet pa innendgrsanlegget til hay, lav eller AV.
5.5.1 Stille lysstyrken pa Daikin-gyet

1 Hold @ nede i minst 2 sekunder hver gang du ma endre innstillingen.

Resultat: Lysstyrken endres i denne rekkefglgen: hay, lav, av.

5.6 Sla pa stremmen

1 SIa pa bryteren.

Resultat: Klaffen pa innendgrsanlegget apnes og lukkes til innstilt referansestilling

Brukerhandbok 4 DAIKIN
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6 Bruk

INFORMASJON

Innendgrsanlegget leveres med den tradlgse fjernkontrollen som brukergrensesnitt.
Denne handboken beskriver kun drift med dette brukergrensesnittet. Se i
driftshandboken for det tilkoblede brukergrensesnittet hvis annet brukergrensesnitt
brukes.

i @

6.1 Bruksomrade

Bruk systemet innenfor fglgende temperatur- og fuktighetsomrader for & fa en
sikker og effektiv drift av anlegget.

| kombinasjon med utendgrsanlegg RZAG
Kjgling og terking®® Oppvarming®
Utendgrstemperatur —-20~52°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB
Innendgrstemperatur 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°CWB
Luftfuktighet inne <80%"! —

@ En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis anlegget kjgres utenfor

driftsomradet.

®) Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget kjgres utenfor driftsomradet.

| kombinasjon med utendgrsanlegg: RXM71, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM
Kjgling og terking®® Oppvarming®
Utendgrstemperatur -10~46°C DB —15~24°C DB
-15~18°C WB
Innendgrstemperatur 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Luftfuktighet inne <80%"! —

@ En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis anlegget kjgres utenfor

driftsomradet.

' Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget kjgres utenfor driftsomradet.

| kombinasjon med andre utendgrsanlegg
Kjoling og terking®® Oppvarming®
Utendgrstemperatur -10~50°C DB —-20~24°C DB
-21~18°C WB
Innendgrstemperatur 18~32°C DB 10~30°C DB
14~23°C WB
Luftfuktighet inne <80%" —

@ En sikkerhetsanordning kan stanse driften av systemet hvis anlegget kjgres utenfor

driftsomradet.

' Kondens og vann som drypper kan forekomme hvis anlegget kjgres utenfor driftsomradet.

FTXM60~71A2V1B
Daikin romluftkondisjoneringsanlegg
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6.2 Nar man bruker hvilke funksjoner

Du kan bruke fglgende tabell for a fastsla hvilke funksjoner du skal bruke:

med kun oppvarming.

° INFORMASJON
l Driftsmodi: kjgling, térking og automatisk er IKKE tilgjengelige for produktversjonen

Funksjon

Oppgaver

Basisfunksjoner

wose) Driftsmodi og -temperatur

Starte systemet og stille temperaturen:

= Varme- og Kjglemodus: varme opp eller
avkjgle rommet.

Kun viftemodus: blase luft ut i rommet uten
oppvarming eller kjgling.

= Tgrkemodus: redusere luftfuktigheten i
rommet.

= Automatisk modus: passende temperatur og
driftsmodus velges automatisk.

+ Luftstrgmretning

Til justering av luftstrgmretningen (dreining eller
fast stilling).

@ Luftstrgmhastighet

Justerer luftmengden som blases inn i rommet.

For a ga mer stille.

Avanserte funksjoner

Flash Streamer

Til & fjerne luftbarne allergener som pollen,
adjuvante stoffer ...

Til & redusere ubehagelig lukt.

@konomi

Nar du bruker systemet samtidig med at du
bruker annet strgmkrevende utstyr.

Spare energi.

Lyddempet utendg@rsanlegg

Reduserer stgyen fra utendgrsanlegget.
Eksempel: Om natten.

Komfort

For a justere luftstrgmretningen automatisk for
a kjgle ned eller varme opp rommet mer
effektivt.

N
Intelligent gye

Hindrer at luften kommer i direkte kontakt med
mennesker.

Sparer strgm nar det ikke er noen i rommet.

Kraftig

For a kjgle ned eller varme opp rommet raskt.

Tidsbryter PA +

Tidsbryter AV

For & sl systemet PA eller AV automatisk.

Uketidsbryter

For & sl systemet PA eller AV automatisk pa
ukesbasis.

Tilleggsfunksjoner

Brukerhandbok
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Funksjon Oppgaver

Tradlgs LAN-tilkobling For a betjene anlegget med smartenheter.

6.3 Driftsmodus og temperatursettpunkt

Nar. Juster systemets driftsmodus og still temperaturen nar du skal:
= Varme opp eller kjgle ned rommet

= Bladse luft i rommet uten oppvarming eller kjgling

= Redusere luftfuktigheten i rommet

Hva. Systemet fungerer forskjellig, avhengig av brukerens valg.

INFORMASJON

@
l Driftsmodi: kjgling, térking og automatisk er IKKE tilgjengelige for produktversjonen
med kun oppvarming.

Innstilling Beskrivelse

@ Automatisk Systemet kjgler ned eller varmer opp rommet til
innstilt temperatur. Det veksler automatisk
mellom kjgling og oppvarming ved behov.

@T(z)rking Systemet reduserer luftfuktigheten i rommet.

st Oppvarming Systemet varmer opp rommet til innstilt
temperatur.

x: Kjgling Systemet kjgler rommet til innstilt temperatur.

@ Vifte Systemet styrer bare luftstrgmmen

(lufthastighet og -retning).

Systemet regulerer IKKE temperaturen.

Ytterligere informasjon:

= Utendgrstemperatur. Systemets kjgle- eller oppvarmingseffekt reduseres nar
utendgrstemperaturen er for hgy eller for lav.

= Avisingsdrift. Ved oppvarming kan det forekomme rim pa utendgrsanlegget slik
at varmekapasiteten reduseres. | sa fall gar systemet over til drift med avising for
a fjerne rimet. Under drift med avising kommer det IKKE varmluft fra
innendgrsanlegget.

6.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille temperaturen

o (® eIYB: Anlegget kjgrer.
=Ry P — .
% | & T A% Driftsmodus = Automatisk
o PR (G
@: Driftsmodus = Tgrking
Yon 3. Driftsmodus = Kjgling
O] = . el
o".'v:i':.-!' “®%: Driftsmodus = Oppvarming

é’; Driftsmodus = Kun vifte

®
BE3c: Viser innstilt temperatur.

FTXM60~71A2V1B 4 DAIKIN Brukerhandbok
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1 Trykk én eller flere ganger pa for & velge driftsmodus.

Resultat: Modus stilles i fglgende rekkefglge:
ﬁ@—bﬁ—b*—>°—>€*—|

2 Trykk pa (O for 4 starte driften.
Resultat: (€] og valgt modus vises pa skjermen.

3 Trykk én eller flere ganger pa (%) eller (1) for & senke eller gke temperaturen.

Drift med kjgling | Drift med Automatisk drift  |Drift m ed Tgrke-
oppvarming eller Kun vifte-
modus
18~32°C 10~30°C 18~30°C —

Merknad: Du kan ikke justere temperaturen hvis du bruker tgrke- eller kun vifte-
modus.

4 Trykk pa (© for 4 stanse driften.

Resultat: [0 forsvinner fra skjermen. Driftslampen slukkes.

6.4 Luftstrgmhastighet

1 Trykk pa (&) for & velge:

;2;!!! 5 nivaer for luftstrgmhastighet, fra "==" til "!"

@ Drift med automatisk luftstrgmhastighet

% Lyddempet drift av innendgrsanlegg. Nar luftstrgmhastigheten er
innstilt pa "&" reduseres stgyen fra anlegget.

INFORMASJON

* Hvis anlegget nar innstillingsverdien for temperatur i modus for kjgling eller
oppvarming, stanser viften.

i @

= Du kan IKKE justere luftstrgmhastigheten hvis du bruker driftsmodusen Tgrking.

6.4.1 Justere luftstrgmhastigheten

1 Trykk pd=for & endre luftstrgminnstillingen i fglgende rekkefglge:

6.5 Luftstrgmretning

Nar. Justerer luftstrgmretningen etter gnske.

Hva. Systemet retter inn luftstremmen forskjellig, avhengig av brukerens valg
(bevegelig eller fast stilling). Det skjer ved at de horisontale bladene (klaffene) eller
vertikale bladene (lamellene) flyttes.

Innstilling Luftstréemretning
CZ Automatisk vertikal Beveger seg opp og ned.
bevegelse
Brukerhandbok 4 DAIKIN FTXM60~71A2V1B
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Innstilling Luftstrgmretning

2N Automatisk horisontal | Beveger seg fra side til side.
bevegelse

CE‘Z#@“& 3-D-luftstrgmretning | Beveger seg vekselvis opp og ned og fra side til
side

(—] Blir staende fast.

FORSIKTIG
Bruk ALLTID den tradlgse fjernkontrollen eller annet brukergrensesnitt (hvis aktuelt)

til & justere posisjonen til klaffene og lamellene. Hvis klaffene og lamellene beveger
seg og du flytter dem for hand med makt, vil mekanismen ga i stykker.

INFORMASJON

Hvis Komfortabel luftstrgm er valgt, vil Automatisk vertikal bevegelse annulleres.

i

Det bevegelige omradet for klaffen varierer i henhold til driftsmodusen. Klaffen
stanser i gvre stilling nar luftstremhastigheten reduseres nar anlegget er stilt til a
svinge opp og ned.

a Klaffomrade under kjgling eller tgrking
b Klaffomrdde under oppvarming
¢ Klaffomrade under kun viftedrift

6.5.1 Justere den vertikale luftstrgmretningen
1 Trykk pd CeD.
Resultat: Displayet viser G Klaffene (horisontale blader) begynner a svinge.
2 Trykk pa nar klaffene star i gnsket posisjon for & bruke fast stilling.

Resultat: C“':— forsvinner fra skjermen. Klaffene slutter & bevege seg.

6.5.2 Justere den horisontale luftstrgmretningen

1 Trykk pd (&),
Resultat: Displayet viser ™. Lamellene (vertikale blader) begynner & svinge.
2 Trykk pa nar lamellene star i gnsket posisjon for & bruke fast stilling.

Resultat: Z™ forsvinner fra skjermen. Lamellene slutter & bevege seg.

INFORMASJON

Nar enheten er installert i hjgrnet av et rom, bgr retningen pa lamellene vende bort
fra veggen. Effekten synker dersom en vegg stenger for luften.

i

FTXM60~71A2V1B 4 DAIKIN Brukerhandbok
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6.5.3 Bruke 3D-luftstrgmretning
1 Trykk pd C&Jog (&),

Resultat: Displayet viser € og ¥™ Klaffene (horisontale blader) og lamellene
(vertikale blader) begynner a svinge.

2 Trykk pa og nar klaffene og lamellene star i gnsket posisjon for &
bruke fast stilling.

Resultat: (3 og Y™ forsvinner fra skjermen. Klaffene og lamellene slutter &
bevege seg.

6.6 Drift med Komfortabel luftstrgm og Intelligent gye

Du kan bruke funksjonene Komfortabel luftstrem og Intelligent gye hver for seg
eller i kombinasjon.

6.6.1 Drift med komfortabel luftstrgm

Denne funksjonen kan brukes i driftsmodus med oppvarming eller kjgling. Det gir
en behagelig luftstrgm som IKKE kommer i direkte kontakt med mennesker.

Systemet stiller automatisk den faste luftstremretning oppover i kiglemodus og
nedover i oppvarmingsmodus.

Driftsmodus med kjgling Driftsmodus med oppvarming
M —
=] —]

INFORMASIJON

Kraftig drift og drift med komfortabel luftstrgm kan ikke brukes samtidig. Sist valgte
funksjon har prioritet. Hvis automatisk vertikal bevegelse er valgt, vil drift med
komfortabel luftstrgm annulleres.

i @

6.6.2 Intelligent gye-drift

Systemet justerer automatisk luftstrgmretning og temperatur, avhengig av
detektering av menneskers bevegelser for @ unnga at luften treffer mennesker
direkte. Hvis det ikke registreres noen bevegelse i Igpet av 20 minutter, endres
driften til energisparende drift:

Bruk Energisparende drift
Oppvarming Temperaturen reduseres med 2°C.
Kjgling og terking Hvis temperaturen i rommet er:

= <30°C gkes temperaturen med 2°C

= >30°C gkes temperaturen med 1°C

Kun vifte Reduserer luftstrgmhastigheten.

Brukerhandbok v DAIKIN FTXM60~71A2V1B
26 Daikin romluftkondisjoneringsanlegg

4P518786-14M —2024.01



6 | Bruk

Om Intelligent gye-sensoren

MERKNAD
= IKKE sla eller trykk pa Intelligent gye-sensoren. Det kan fgre til funksjonsfeil.

= |KKE plasser store gjenstander neer Intelligent gye-sensoren.

INFORMASIJON

Nattstillingsmodus (tidsbryter AV) kan IKKE brukes samtidig med drift med intelligent
pye.

i @

= Detekteringsomrade. Inntil 7 m.

Vertikal vinkel (sett fra siden) Horisontal vinkel (sett ovenfra)

= Detekteringsfélsomhet. Varierer avhengig av plassering, hvor mange personer
det er i rommet, temperaturomrade osv.

= Detekteringsfeil. Sensoren kan feilaktig registrere kjaeledyr, sollys, blafrende
gardiner osv.

6.6.3 Starte/stanse drift med Komfortabel luftstrgm og Intelligent gye

1 Trykk én eller flere ganger p& (®/8),
Resultat: Innstillingen endres i fglgende rekkefglge:

Skjerm Bruk

X Komfortabel luftstrgm
&’m Intelligent gye
aed

Komfortabel luftstrgm og Intelligent gye

Begge deaktivert

Merknad: Hvis det befinner seg personer rett ved forsiden av innendgrsanlegget

eller det er for mange mennesker, anbefales det a bruke drift med begge
alternativer samtidig.

2 For & stanse driften, trykk pa inntil begge symboler forsvinner fra
skjermen.

6.7 Kraftig drift

Denne innstillingen maksimerer avkjglings-/oppvarmingseffekten raskt i alle
driftsmodi. Du kan oppna maksimal kapasitet.

FTXM60~71A2V1B 4 DAIKIN Brukerhandbok
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Modus Luftstremhastighet
Kjgling/oppvarming = Du kan oppna maksimal effekt av
kjgling/oppvarming ved at

utendg@rsanleggets kapasitet gkes.

= Luftstremhastigheten star fast pa
maksimum.

= Temperatur- og
luftstrgmhastighetsinnstillingene KAN
IKKE endres.

Tgrking = Temperaturinnstillingen senkes med
2,5°C.

= Luftstrgmhastigheten gker litt.

Kun vifte Luftstremhastigheten star fast pa
maksimum.

INFORMASJON

Kraftig drift kan IKKE brukes samtidig med @konomisk drift, drift med Komfortabel
|uftstrgm og Lyddempet drift for utendgrsanlegg. Sist valgte funksjon har prioritet.

i @

Kraftig drift gker IKKE kapasiteten til anlegget hvis det allerede kjgrer med maksimal
kapasitet.

6.7.1 Starte/stanse Kraftig drift

1  Trykk pa & for & starte.

Resultat: ¥ vises pa skjermen. Kraftig drift gar i 20 minutter; deretter gar
driften tilbake til tidligere innstilt modus.

2 Trykk pa O for a stanse.
Resultat: ¥ forsvinner fra skjermen.

Merknad: Kraftig drift kan bare stilles nar anlegget kjgrer. Hvis du trykker pa ©
eller hvis du endrer driftsmodus, avbrytes driften: 5 forsvinner fra skjermen.

6.8 @Pkonomisk drift og Lyddempet drift for utendgrsanlegg

6.8.1 @konomisk drift

Dette er en funksjon som sgrger for effektiv drift ved 3 begrense verdien for
maksimalt strgmforbruk. Denne funksjonen er nyttig i tilfeller der du ma passe pa
at en strgmbryter ikke utlgses nar produktet kjgres ved siden av annet utstyr.

INFORMASIJON

= Kraftig drift og @konomisk drift KAN IKKE brukes samtidig. Sist valgte funksjon har
prioritet.

i

= (@konomisk drift reduserer utendgrsenhetens strgmforbruk ved & begrense
kompressorens rotasjonshastighet. Hvis stremforbruket allerede er lavt, vil IKKE
@konomisk drift redusere stremforbruket ytterligere.
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Merkestrgm og strgmforbruk
Klokkeslett

Maksimalt ved normal drift
Maksimalt ved @konomisk drift
Normal drift

@konomisk drift

OnTOLO P>

= Dette diagrammet er kun ment som illustrasjon.

= Luftkondisjoneringens maksimale driftsstrgm og strgmforbruk i @konomisk drift
varierer med hvilket utendgrsanlegg som er tilkoblet.

6.8.2 Lyddempet drift for utendgrsanlegg

Bruk Lyddempet drift for utendgrsanlegg nar du vil redusere stgynivaet til
utendgrsanlegget. Eksempel: Om natten.

INFORMASJON

i

= Kraftig drift og Lyddempet drift for utendgrsanlegg KAN IKKE brukes samtidig. Sist
valgte funksjon har prioritet.

= Denne funksjonen er kun tilgjengelig i Automatisk drift, Kjgling og Oppvarming.

® Lyddempet drift for utendgrsanlegg begrenser kompressorens
omdreiningshastighet. Hvis kompressorens omdreiningshastighet allerede er lav,
vil IKKE Lyddempet drift for utendgrsdrift redusere kompressorens
omdreiningshastighet ytterligere.

6.8.3 Starte/stanse @konomisk drift og Lyddempet drift for utendgrsanlegg

1 Trykk én eller flere ganger pad /@),
Resultat: Innstillingen endres som vist nedenfor.

I-»Y—»@—»@ '\':—>><—|

Skjerm Drift

~ @konomi

) Lyddempet utendgrsanlegg

<+ @konomisk drift og Lyddempet drift for
utendgrsanlegg

— Begge deaktivert

2 Vil du stanse driften, trykker du pa inntil begge symbolene forsvinner fra
skjermen.

Merknad: @konomisk drift kan bare velges nar anlegget er i gang. Nar du trykker
pa @, annulleres innstillingen og ™\ forsvinner fra skjermen.

Merknad: £ vises pa skjermen selv om du slar av anlegget med den tradlgse
fiernkontrollen eller innendgrsanleggets ON/OFF-velger.
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6.9 Drift med Flash Streamer (luftrensing)

Streamer genererer hgyhastighetselektroner med hgy oksideringseffekt som
reduserer ubehagelig lukt. Sammen med luktfjerningsfilteret, sglvpartikkelfilteret
som fjerner allergener og luftfiltrene renses luften i rommet.

INFORMASIJON

i

* Hgyhastighetselektronene genereres og absorberes inne i anlegget av
sikkerhetsmessige arsaker.

= Streamer kan avgi en bruselyd.

* Hvis luftstrgmmen blir svak, kan Streamer stanse midlertidig for & hindre at det
slippes ut ozonlukt.

6.9.1 Starte/stanse drift med Flash Streamer (luftrensing)

Forutsetning: Kontroller at anlegget er i gang (@l] vises pa skjermen til den
tradlgse fjernkontrollen).

1 Trykk pad C<8D.
Resultat: <€ vises pa skjermen, og luften i rommet renses mens anlegget gar.
2 For & stanse prevekjgring, trykk pa C<€0.

Resultat: <€ forsvinner fra skjermen, og driften stanser.

6.10 Drift med tidsbryter AV/PA

Tidsbryterfunksjoner er praktiske for & sla anlegget av/pa automatisk om kvelden
eller om morgenen. Du kan ogsd bruke tidsbryter AV og tidsbryter PA i
kombinasjon.

Det finnes to typer innstilling for tidsbryter AV/PA:

= 24-timers tidsbryter AV/PA (standard). Anlegget stanser/starter driften til angitt
tid. Eksempel: Hvis tidsbryter PA er stilt til 13:30, starter anlegget driften kl.
13:30.

= 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PA. Anlegget stanser/starter driften etter
angitt antall timer. Eksempel: Hvis tidsbryter PA er stilt kl. 10:30 til 3 timer,
starter anlegget driften kl. 13:30.

Merknad: Det er mulig a8 kombinere begge typene for innstilling av tidsbryteren.

INFORMASIJON

Programmer tidsbryteren pa nytt hvis:

i

* En bryter har slatt av anlegget.
= Strgmbrudd.

= Etter a ha skiftet batterier i den tradlgse fiernkontrollen.

INFORMASJON

Klokken MA veere korrekt stilt fgr noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se
"5.4.1 Slik stiller du klokken" [» 19].

i @
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6.10.1 Innstilling med 24-timers tidsbryter AV/PA

Starte/stanse drift med tidsbryter AV
1 Trykk pa for & starte.

-0
Resultat: LI.LILI vises pa skjermen, og OFF blinker. ® og ukedagen forsvinner
fra skjermen.

)
OFFC LI

v

2 Trykk pé@eller@foré endre tidsinnstillingen.
3  Trykk pa igjen.
Resultat: OFF og innstilt tid vises pa skjermen. Daikin-gyet lyser oransje.

INFORMASJON

Hver gang man trykker pa m eller @ gar tidesinnstillingen fram med 10 minutter.
Innstillingen endres raskt hvis du holder knappen inne.

i

4 Trykk pa for & annullere innstillingen av tidsbryteren.

Resultat: Angitt tid og OFF forsvinner fra skjermen. ® og ukedagen vises pa
skjermen. Daikin-gyet slutter & lyse oransje.

INFORMASJON

Nar du har stilt inn tidsbryter PA/AV, lagres tidsinnstillingen i minnet. Minnet
nullstilles nar batteriene til den tradlgse fjernkontrollen skiftes.

i

Nattstillingsmodus
Nar TIDSBRYTER AV er stilt, justerer luftkondisjoneringsanlegget automatisk

temperaturinnstillingen (0,5°C opp ved kjgling og 2,0°C ned ved oppvarming) for a
forhindre overdreven kjgling/oppvarming og sikre komfortabel sgvntemperatur.

Starte/stanse drift med tidsbryter PA
1 Trykk pa for & starte.

C-m
Resultat: D). vises pa skjermen, og ON blinker. ® og ukedagen forsvinner
fra skjermen.

E ]
EEIR)

oN¢
2 Trykk pa (i) eller &% for & endre tidsinnstillingen.

3 Trykk pa igjen.
Resultat: ON og innstilt tid vises pa skjermen. Daikin-gyet lyser oransje.

INFORMASJON

Hver gang man trykker pa @ eller Lsievj, gar tidesinnstillingen fram med 10 minutter.
Innstillingen endres raskt hvis du holder knappen inne.

i

4 Trykk pa for & annullere innstillingen av tidsbryteren.

Resultat: Angitt tid og ON forsvinner fra skjermen. ® og ukedagen vises pa
skjermen. Daikin-gyet slutter & lyse oransje.

Brukerhandbok
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Kombinere tidsbryter AV og tidsbryter PA

1 Se "Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [» 31] og "Starte/stanse drift med
tidsbryter PA" [» 31] for 4 stille tidsbryterne.

Resultat: OFF og ON vises pa skjermen.

Eksempel:
Skjerm Navzerende Stilles mens... Drift
klokkeslett
T 700 6:00 anlegget er i gang. |Stanser kl. 07:00
o 1900 og starter kl. 14:00.
anlegget ikke eri | Starter kl. 14:00.
gang.

Merknad: Hvis tidsbryterinnstillingen er aktivert, vises IKKE aktuelt klokkeslett pa
skjermen.

6.10.2 Innstilling med 12-timers nedtelling for tidsbryter AV/PA

Starte/stanse drift med nedtelling for tidsbryter AV/PA

1 Trykk og hold nede (_Off_Jeller L_On )i ca. 5 sekunder, og slipp knappen
nar A blinker.

Resultat:

Lo 1hre For tidsbryter AV vises thr pa skjermen og OFF blinker, og ® og
ukedagen forsvinner fra skjermen.

' For tidsbryter PA vises thr pa skjermen og ON blinker. ® og ukedagen
ioc thr forsvinner fra skjermen.

2 Trykk pa il eller B for & endre tidsinnstillingen. Tiden kan stilles til mellom

1~12 timer. Hvert trykk pa knappen gker eller reduserer tidsinnstillingen med
1 time.

3 Trykk pd Coff_Jeller[_On_ ) for & bekrefte innstillingen.

Resultat: OFF og/eller ON og innstilt tid vises pa skjermen. Daikin-gyet lyser oransje.
Tiden som vises pa skjermen vil automatisk telle ned med 1 time for hver time som
gar.

Eksempel: Hvis tidsbryter AV er stilt til 3 timer, endres vist tid slik: 3hr = 2hr = 1hr
- tom (AV)

4 Vil du endre innstillingen tilbake til 24-timers tidsbryter AV/PA, gjentar du
trinn 1 pa startskjermbildet nar OFF og/eller ON IKKE blinker.

5 Trykk p& CCancel Jfor & annullere innstillingen av tidsbryteren.

Kombinere visningsmoduser for tidsbryteren

Du kan bruke ulike visningsmoduser (24-timers og 12-timers nedtelling for
tidsbryter AV/PA) for tidsbryter AV og tidsbryter PA samtidig.

1 Forinnstilling kan du se "Starte/stanse drift med tidsbryter AV" [» 31], "Starte/
stanse drift med tidsbryter PA" [» 31] og "Starte/stanse drift med nedtelling
for tidsbryter AV/PA" [» 32].

Eksempel:
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Skjerm Navzerende Stilles mens... Drift
klokkeslett

Jore 5"!'1'_-: 22:00 anlegget erigang. |= Stanser kl. 01:00
v 600 (3 timer etter
0 gjeldende tid)

Lov Bht = Starter kl. 06:00.
—3hr (8 timer etter
Z;F Shr gjeldende tid)

Merknad: Hvis tidsbryterinnstillingen er aktivert, vises IKKE aktuelt klokkeslett pa
skjermen.

6.11 Drift med Uketidsbryter

INFORMASJON

Fremgangsmaten for innstilling gjelder kun for den tradlgse fjernkontrollen. Vi
anbefaler imidlertid at innstillingen av uketidsbryteren gjgres med ONECTA-appen.
Du finner mer informasjon i "6.12 Tradlgs LAN-tilkobling" [» 37].

i @

Med denne funksjonen kan inntil 4 tidsbryterinnstillinger kan lagres for hver

ukedag.
Eksempel: Lag en innstilling fra mandag til fredag og en annen innstilling for
helgen.
Dag i uken Innstillingseksempel
[ | 2 [ ] 4
Mandag ON___OFF ___ ON OFF
= Lag inntil 4 innstillinger. | ez | | | || CEo T |
6:00 8:30 17:30 22:00
i ~ [ | ‘2 31 4
Tirsdag~fredag ON OFF  ON OFF
= Bruk kopieringsmodusen 1_2c _HERELNe—— v
dersom innstillingen er den 6:00 8:30 17:30 22:00
samme som for mandag.
Lgrdag —
= Ingen innstilling av tidsbryter
R Em '3 4
Sendag __ON__OFF, __OFF ON_
= Lag inntil 4 innstillinger. L Nzre D ||| [Erel
8:00 10:00 19:00 21:00

* Innstilling for PA-PA-PA-PA. Gjgr det mulig & tidsinnstille driftsmodus og stille
temperaturen.

= Innstilling for AV-AV-AV-AV. Det er bare klokkeslettet for a sla av som kan angis
for hver dag.

Merknad: Sgrg for a rette den tradlgse fjernkontrollen mot innendgrsanlegget, og
kontroller at det kommer en mottakertone nar du stiller uketidsbryteren.

INFORMASJON

i

Klokken MA vaere korrekt stilt fgr noen av tidsbryterfunksjonene brukes. Se
"5.4.1 Slik stiller du klokken" [» 19].
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INFORMASIJON

= Du kan IKKE bruke drift med Uketidsbryter og Tidsbryter AV/PA samtidig. Drift
med tidsbryter AV/PA har prioritet. Uketidsbryteren gar over i standby-modus, og
forsvinner fra skjermen. Nar innstillingen for Tidsbryter AV/PA er utlgpt,
aktiveres Uketidsbryteren.

i @

= Ukedag, modus for Tidsbryter AV/PA, klokkeslett og angitt temperatur (kun for
modusen Tidsbryter PA) kan stilles med Uketidsbryteren. Andre innstillinger
bygger pa tidligere innstilling for PA.

6.11.1 Stille drift med Uketidsbryter
1 Trykk pd 1.

Resultat: Ukedag og reservasjonsnummer for gjeldende dag vises.

MON |
[}
)

Trykk pa ) eller fehe) for 3 velge ukedag og reservasjonsnummer.
3 Trykk p& [(Next )
Resultat: Ukedagen er innstilt. og ON blinker.

4 Trykk pa ) eller &) for 3 velge modus.

Resultat: Innstillingen endres i fglgende rekkefglge:

it

Skjerm Funksjon

ON Tidsbryter PA

OFF Tidsbryter AV

Tom Sletter reservasjon

5 Trykk pa [Next ),

Resultat: Modusen for Tidsbryter AV/PA er innstilt. og tiden blinker.
@m’ 600"

Merknad: Trykk pa for & ga tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du velger
tom, kommer du til trinn 9.

6 Trykk pa ) eller [«5) for & velge klokkeslett. Klokkeslettet kan stilles pa
mellom 0:00~23:50 med intervaller pa 10 minutter.
7 Trykk pa [(Next ),

Resultat: Tidspunktet stilles og temperatur blinker.

(O 1 v [
s ba,

€905

Merknad: Trykk pa for & ga tilbake til forrige skjermbilde. Hvis du velger
tidsbryter AV, kommer du til trinn 9.

8 Trykk pa ) eller &) for 3 velge gnsket temperatur.
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Merknad: Innstilt temperatur for uketidsbryter vises kun nar uketidsbryteren stilles
inn.

INFORMASJON

Temperaturen kan stilles pa mellom 10~32°C pa den tradlgse fjernkontrollen, men:

i @

* i modus med kjgling og automatisk drift vil anlegget kjgre ved minimum 18°C selv
om det er stilt til 10~17°C;

® i modus med oppvarming og automatisk drift vil anlegget kjgre ved maksimalt
30°C selv om det er stilt til 31~32°C.

9 Trykk pa [Next ),

Resultat: Temperatur og klokkeslett stilles for tidsbryter PA. Klokkeslett stilles
for tidsbryter AV. Daikin-gyet lyser oransje.

Resultat: Et nytt reservasjonsskjermbilde vises.

10 Gjenta foregaende prosedyre for a stille en annen reservasjon, eller trykk pa
(® Ifor & fullfgre innstillingen.

Resultat: BIEIW vises pa skjermen.

Merknad: En reservasjon kan kopieres med samme innstillinger til en annen dag.
Se "6.11.2 Kopiere reservasjoner" [» 35].

6.11.2 Kopiere reservasjoner

Reservasjon kan kopieres til en annen dag. Reservasjonen for valgt ukedag kopieres
i sin helhet.

1 Trykk pa 2.
2 Trykk pa (e eller &% for & velge uken som skal kopieres.
3 Trykk pa [Copy ).

Resultat: Reservasjonen for valgt ukedag kopieres.
‘-
P

LN )

RO VIEEKLY S
TTUE

[}
[

4 Trykk pa fehe) eller ¥ for & velge ukedagen du vil kopiere til.
5 Trykk pa [(Copy ).

Resultat: Reservasjonen kopieres til valgt dag i sin helhet, og Daikin-gyet lyser
oransje.

LP

(LA

(@ WEEKLY '~ ON Syl
“TUE L)

25

Merknad: Gjenta fremgangsmaten for a kopiere til en annen dag.
6 Trykk pa (. Jfor & fullfgre innstillingen.

Resultat: vises pa skjermen.

S
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Merknad: Se "6.11.1 Stille drift med Uketidsbryter" [» 34] for & endre
reservasjonsinnstillingen etter kopiering.

6.11.3 Bekrefte reservasjoner

Du kan bekrefte at alle reservasjoner er stilt etter dine behov.
1 Trykk pd .

Resultat: Ukedag og reservasjonsnummer for gjeldende dag vises.

ON MM
L)

55

2  Trykk pa ) eller el for & velge ukedag og reservasjonsnummeret som skal
bekreftes og se detaljer om reservasjoner.

Merknad: Se "6.11.1 Stille drift med Uketidsbryter" [» 34] for a endre
reservasjonsinnstillingen.

3 Trykk pd (& for & g& ut av bekreftelsesmodus.

TUE

6.11.4 Deaktivere og reaktivere drift med Uketidsbryter
1 Trykk pa mens vises pa skjermen for & deaktivere
uketidsbryteren.
Resultat: forsvinner fra skjermen, og Daikin-gyet slutter & lyse oransje.
2 Vil du reaktivere drift med Uketidsbryter, trykker du pa pa nytt.

Resultat: Siste innstilte reservasjonsmodus vil bli brukt.

6.11.5 Slette reservasjoner

Slette enkeltstaende reservasjon

Bruk denne funksjonen hvis du vil slette en enkelt reservasjonsinnstilling.

1 Trykk pa 2.
Resultat: Ukedag og reservasjonsnummer vises.

2 Trykk pa ) eller i) for 3 velge ukedagen som skal slettes.

3 Trykk p& [Next ),
Resultat: BIEE®, ON og OFF blinker.

4 Trykk pa ) eller (ko) og velg "tom".

Resultat: Innstillingen endres i fglgende rekkefglge:
5 Trykk pa [Next ),
Resultat: Valgt reservasjon slettes.

6 Trykk pd (& for & avslutte.

Resultat: Gjenvaerende reservasjoner er aktive.

Slette reservasjonen for hver enkelt ukedag

Bruk denne funksjonen hvis du vil slette alle reservasjoner for én ukedag. Den kan
brukes nar du bekrefter eller stiller inn reservasjoner.

1 Trykk pa 21
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2 Trykk pa ) eller el for & velge ukedagen som skal slettes.
3 Holdinne i ca. 5 sekunder.

Resultat: Alle reservasjoner for valgt ukedag slettes.
4 Trykk pa for & avslutte.

Resultat: Gjenvaerende reservasjoner er aktive.

Slette alle reservasjoner

Denne funksjonen kan brukes til & slette alle reservasjoner for alle ukedager
samtidig. Denne prosedyren KAN IKKE brukes i innstillingsmodus.

1 Holdinne i ca. 5 sekunder ved normal skjermvisning.

Resultat: Alle reservasjoner vil bli slettet.

6.12 Tradlgs LAN-tilkobling

Koble anlegget til hjemmenettet og last ned appen for & regulere termostaten, angi
tidsplaner for temperaturer, se over energiforbruket og mye annet.

Du finner informasjon om spesifikasjoner, innstillingsmater, vanlige spgrsmal og
feilsgkingstips pa app.daikineurope.com.

[=] =]
[=]x:

Kunden ma sgrge for 4 ha:

= Smarttelefon eller nettbrett med minimum stgttet versjon av Android eller iOS,
som angitt pa app.daikineurope.com.

= Internett-tilkobling og modem, ruter e.l.
= Tradlgs LAN-tilgang
= Gratis app ONECTA installert

Merknad: Ved behov finner du SSID (Service Set Identifier) og KEY (passord) pa
anlegget.

a Etikett med SSID og KEY

6.12.1 Forholdsregler ved bruk av tradlgst LAN

M3 IKKE brukes naer:

= Medisinsk utstyr. F.eks. personer som bruker pacemaker eller defibrillator. Dette
utstyret kan forarsake elektromagnetisk interferens.

= Automatisk styrt utstyr. F.eks. automatiske dgrer eller brannalarmutstyr. Dette
utstyret kan forarsake funksjonsfeil ved utstyret.

= Mikrobglgeovn. Denne kan forarsake tradlgs lokalnettkommunikasjon.
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6.12.2 Installere ONECTA-appen

1 Ga til Google Play Butikk (for Android-enheter) eller App Store (for iOS-
enheter) og sgk etter "ONECTA".

2  Fglg anvisningene pa skjermen nar du skal installere ONECTA-appen.

INFORMASIJON

Skann QR-koden for a laste ned og installere ONECTA-appen pa mobilen eller
nettbrettet:

ar
[=]

i

6.12.3 Slik setter du opp tradlgs tilkobling

Det er to alternativer for & koble den tradlgse adapteren til hjemmenettet.

= Med en smartenhet (smarttelefon, nettbrett) og SSID (Service Set Identifier) og
KEY (passord)

= Med WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) pa Wi-Fi-ruteren.
Du finner mer informasjon og svar pa vanlige spgrsmal pa app.daikineurope.com.

Merknad: Innstillingen foretas via den tradlgse fjernkontrollen i innstillingsmenyen
for tradlgst LAN. Rett alltid den tradlgse fjernkontrollen mot den infrargde
signalmottakeren pa anlegget under innstilling.

INFORMASIJON

Sjekk at driften er stanset fgr du stiller inn den tradlgse tilkoblingen. Tilkoblingen kan
IKKE foretas nar anlegget er i drift.

i

Stans driften fgr du stiller inn den tradlgse tilkoblingen.

2 Kontroller at den tradlgse ruteren er naer nok anlegget og at ingenting
blokkerer signalet.

Meny Beskrivelse

Kontroller tilkoblingsstatus

J Tilkobling med WPS-knappen
3 Tilkobling med SSID og KEY

R Tilbakestill til fabrikkstandard
oFF Tradlgst LAN er AV

Bekrefte tilkoblingsstatus for tradlgst LAN

1 Trykk pd og hold inne i minst 5 sekunder pa startskjermbildet mens
anlegget ikke kjgrer.

Resultat: SP (innstillingsmeny for tradlgs tilkobling) vises. ! blinker.

®
'?--Il
R K (5 sec.)
MON v o
O 1IN0 _
[[TXAa} ‘ N
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2 Trykk pd Oz for a8 bekrefte valget.
Resultat: ! blinker.

3 Se pa Daikin-gyet.

i | —

==

O —

a Daikin-gye
b Delvis grgnn
¢ Rgd, oransje eller bla

Fargen pa Daikin-gyet skifter mellom |... sa er tradlgs adapter ...
delvis grgnn og ...

Rod ikke tilkoblet

oransje oppe og klar til & kobles til
hjemmenettet via WPS-knappen; se
"Koble til med WPS-knappen" [» 39].

bla tilkoblet til hjemmenettet:
= via SSID + KEY.
eller

= via WPS-knappen pa ruteren.

4 Trykk pa for & ga ut av menyen.
Resultat: Skjermbildet vil ga tilbake til standardskjermbildet.

Koble tradlgst LAN til hjemmenettverket

Du kan koble den tradlgse adapteren til hjemmenettet ved a bruke:

= WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) pa ruteren (hvis en slik finnes),

= SSID (Service Set Identifier) og KEY (passord) — du finner disse pa anlegget.
Koble til med WPS-knappen

1 Trykk pa og hold inne i minst 5 sekunder pa startskjermbildet mens
anlegget ikke kjgrer.

Resultat: SP-menyen ! vises. ! blinker.

2 Bytt til SP-menyen @ ved 3 trykke én gang pé [+ eller gjentatte ganger pa (%),

®
. 2550 P | . 5P
2 @ Eﬂ
37@15 ( ) .
MON N L
® 1000 ‘ e

3 Trykk pd O for 3 bekrefte valget.

Resultat: ¢ blinker. Fargen pd Daikin-gyet skifter mellom oransje og delvis

grenn.
FTXM60~71A2V1B 4 DAIKIN Brukerhandbok
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4 Trykk pa WPS-knappen pa kommunikasjonsenheten (f.eks. ruter) innenfor ca.
1 minutt. Se i handboken for kommunikasjonsgrensesnittet.

Resultat: Fargen pa Daikin-gyet veksler mellom blad og delvis grgnn.

INFORMASIJON

Hvis tilkobling med ruteren ikke er mulig, kan du prgve fremgangsmaten under
"Koble til med SSID og PASSORD" [» 40].

i

5 Trykk pa for & ga ut av menyen.
Resultat: Skjermbildet vil g tilbake til standardskjermbildet.
Koble til med SSID og PASSORD

1 Trykk pd og hold inne i minst 5 sekunder pa startskjermbildet mens
anlegget ikke kjgrer.

Resultat: SP-menyen ! vises. ! blinker.

2 Bytt til SP-menyen 3 ved a trykke to ganger pa (o) eller gjentatte ganger pa )

®
. 258 5P| . |5P
@ L;A Temp
E-@..;. ()
MON N s Vo
° 1000 -3

3 Trykk pa O&Jfor a bekrefte valget.
Resultat: 3 blinker. Fargen pd Daikin-gyet skifter mellom r@d og delvis grgnn.
4 Apne appen ONECTA pa smartenheten, og falg stegene pa skjermen.

Resultat: Hvis tilkoblingen ble opprettet, vil fargen pa Daikin-gyet skifte
mellom bla og delvis grgnn.

5 Trykk pa CCancel ] for & ga ut av menyen.
Resultat: Skjermbildet vil g tilbake til standardskjermbildet.

Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling
Sett tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen hvis du skal:

= koble fra tradlgst LAN og kommunikasjonsenheten (f.eks. ruter) eller
smartenheten,

= gjenta innstillingen dersom tilkoblingen mislyktes.

1 Trykk pa og hold inne i minst 5 sekunder pa startskjermbildet mens
anlegget ikke kjgrer.

Resultat: SP-menyen ! vises. ! blinker.

2 Bytt til SP-menyen A ved a trykke to ganger pa ) eller gjentatte ganger pa (rého]

. 250 5P o leP

MON

e
3 Hold O8Jnede i minst 2 sekunder for a bekrefte valget.

Resultat: A blinker. Fargen pa Daikin-gyet skifter mellom rgd og delvis grgnn.
Innstillingen tilbakestilles til fabrikkinnstillingen.

Brukerhandbok v DAIKIN FTXM60~71A2V1B
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4 Trykk p3 for & ga ut av menyen.

Resultat: Skjermbildet vil ga tilbake til standardskjermbildet.

SIa av tilkoblingen for tradlgst LAN

Slik slar du av funksjonen for tradlgs tilkobling:

1 Trykk pd og hold inne i minst 5 sekunder pa startskjermbildet mens

anlegget ikke kjgrer.
Resultat: SP-menyen ! vises. ! blinker.

Bytt til SP-menyen ofF ved a trykke én gang pa ) eller gjentatte ganger pa

X
Temp |,

®
2 @ Tonp
e ( ) 2
MON S0 <~ U o
e 1000 R | e

Hold & nede i minst 2 sekunder for & bekrefte valget.

Resultat: off blinker. Fargen pad Daikin-gyet veksler mellom hvit og delvis
grgnn. Kommunikasjonen er AV.

4 Trykk pa for & ga ut av menyen.
Resultat: Skjermbildet vil ga tilbake til standardskjermbildet.

6.13 Om multisystem

| Multisystem er 1 utendgrsanlegg koblet til flere innendgrsanlegg. Eksempel:

!
\g

(g}
o

i

6.13.1 Innstilling for romprioritet

Innstilling for romprioritet krever fgrstegangsprogrammering under installering.
Kontakt autorisert forhandler for a fa hjelp.

Nar innstilling for romprioritet er deaktivert eller ikke til stede

Hvis flere enn 1 innendgrsanlegg kjgrer, gis det prioritet til anlegget som ble slatt
pa f@rst. Angi andre anlegg til samme driftsmodus. Ellers vil de ga over i standby-
modus og Daikin-gyet vil blinke (dette indikerer IKKE funksjonsfeil).

Unntak: Hvis det fgrste anlegget som ble slatt pa, stilles til kun vifte, og deretter
angis oppvarming i det andre rommet, gis det prioritet til anlegget som er stilt til
oppvarming. Det fgrste anlegget gar over i standby, og Daikin-gyet blinker.

FTXM60~71A2V1B
Daikin romluftkondisjoneringsanlegg
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INFORMASIJON

* Modiene med kjgling, tgrking og kun vifte kan brukes samtidig.

i @

* Modus med automatisk drift velger automatisk kjgling eller oppvarming, avhengig
av romtemperaturen og temperaturinnstillingen. Hvis modus med automatisk
drift er valgt for alle anleggene, vil alle anleggene kjgre i modusen til det fgrste
anlegget som ble slatt pa.

Prioritet ved bruk av lyddempet drift for utendgrsanlegg
Se "6.8.2 Lyddempet drift for utendgrsanlegg" [» 29].

1 Angi lyddempet drift for utendgrsanlegg i alle rom via de tradlgse
fiernkontrollene til anleggene.

2 Vil du avbryte lyddempet drift for utendgrsanlegg, kan du stanse driften i 1
rom via en tradlgs fjernkontroll.

Resultat: Driften stanser i alle rommene. £& vises fortsatt pa skjermen til de
andre tradlgse fjernkontrollene.

3 Vil du fjerne symbolet fra de andre tradlgse fjernkontrollene, stanser du
lyddempet drift for utendgrsanlegg i hvert enkelt rom.

Resultat: Symbolet & forsvinner.

Nar innstilling for romprioritet er aktivert
Du kan velge forskjellig driftsmodus for hvert rom.

Eksempel: Rom A har prioritet, og modus med kjgling er valgt.

Driftsmodus i rom B, Cog D Statusirom B, Cog D

Kjgling, tgrking eller kun vifte Gjeldende driftsmodus opprettholdes

Oppvarming Standby-modus. Driften gjenopptas nar driften
i rom A stanser.

Automatisk Hvis kjgling fortsetter. Hvis anlegg med
oppvarming gar over i standby-modus. Driften
gjenopptas nar driften i rom A stanser.

Prioritet ved bruk av kraftig drift
Eksempel: Rom A har prioritet. Rom B, C og D kjgrer.
1 Still kraftig drift i rom A.

Resultat: Kapasiteten i rom A er gkt. Effekten av kjgling eller oppvarming i rom B, C
og D kan veere litt redusert.

Prioritet ved bruk av lyddempet drift for utendgrsanlegg
Eksempel: Rom A har prioritet.
1 Angilyddempet drift for utendgrsanlegg pa ett anlegg.
Resultat: Alle anleggene gar samtidig over til lyddempet drift for utendgrsanlegg.

6.13.2 Lyddempet nattedrift

Lyddempet nattedrift krever fgrstegangs programmering under installering.
Kontakt forhandleren for & fa hjelp. Denne modusen demper driftsstgyen fra
utendgrsanlegget om natten ved & redusere kjgleeffekten.

Lyddempet nattedrift aktiveres automatisk ndr temperaturen synker >5°C eller mer
under hgyeste registrerte temperatur den dagen.

Brukerhandbok 4 DAIKIN FTXM60~71A2V1B
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6.13.3 Moduslas for kjgling/oppvarming i multisystem

Moduslasen for kjgling/oppvarming kan stilles via multisystemets utendgrsanlegg.
Kontakt autorisert forhandler for & fa hjelp. Modusldsen for kjgling/oppvarming
tvangsstiller anlegget til enten kjgling eller oppvarming. Aktiver funksjonen nar du
vil stille alle innendgrsanlegg som er koblet til et multisystem, til 1 driftsmodus.

i

INFORMASJON
Moduslasen for kjgling/oppvarming kan IKKE aktiveres sammen med innstillingen for

romprioritet.

FTXM60~71A2V1B
Daikin romluftkondisjoneringsanlegg
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7 Energisparing og optimal bruk

° INFORMASJON

= Enheten bruker strgm, selv om bryteren slas AV.

= Nar strgmmen slas pa igjen etter et strgmbrudd, gjenopptas tidligere valgte
modus.

FORSIKTIG

Utsett ALDRI sma barn, planter eller dyr direkte for luftstrgmmen.

MERKNAD

IKKE plasser noe under innendgrs- eller utendgrsanlegget som ikke ma utsettes for
fuktighet. Ellers kan kondens fra anlegget eller kjglemediergrene, smuss fra
|uftfilteret eller tett drenering fgre til at det drypper og skade eller skitne til det som
matte befinne seg under anlegget.

ADVARSEL

IKKE plasser brennbare sprayflasker neer luftkondisjoneringsanlegget, og IKKE bruk
spray neer anlegget. Ellers kan det fgre til brann.

FORSIKTIG

IKKE la anlegget veere i gang hvis du bruker insektmiddel av forstgvingstype i
rommet. Kjemikalier kan samles i anlegget og medfgre helsefare for personer med
kjemikalieallergi.

> B> opb

Vaer oppmerksom pa fglgende forholdsregler for & sikre at systemet fungerer som
det skal.

= Unnga at det kommer direkte sollys inn i rommet nar anlegget gar i kjglemodus
ved a benytte gardiner eller persienner.

= Sgrg for at omradet er godt ventilert. IKKE blokker ventilasjonsdpninger.
= Luft godt ut ofte. Omfattende bruk krever ekstra god ventilering.

= Hold dgrer og vinduer lukket. Dersom dgrer og vinduer blir stdende apne, vil
luften strgmme ut av rommet og resultere i en redusert kjglings- eller
oppvarmingseffekt.

Veer forsiktig sd du IKKE kjgler eller varmer opp for mye. Du sparer energi ved 3
holde temperaturinnstillingen pa et moderat niva.

Plasser ALDRI gjenstander i naerheten av anleggets luftinntak eller luftutlgp.
Dette kan fgre til redusert kjgle/varmeeffekt eller at hele driften stanses.

= SId av hovedstrgmbryteren til enheten nadr enheten IKKE skal brukes i bruk i
lengre tidsperioder. Dersom bryteren star pa, bruker enheten strgm. Fgr enheten
startes igjen, skal bryteren for hovedstrgmtilfgrselen slas pa 6 timer fgr enheten
settes i drift for a sikre at det fungerer uten problemer.

= Det kan dannes kondens hvis luftfuktigheten overstiger 80%, eller hvis
dreneringsutlgpet blokkeres.

= Juster romtemperaturen riktig slik at det blir et komfortabelt inneklima. Unnga
overdreven oppvarming og kjgling. Veer oppmerksom pa at det kan ta tid fgr
romtemperaturen oppnar innstilt temperatur. Bruk eventuelt alternativene for
innstillingen for tidsbryteren.

Brukerhandbok
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= Juster luftstrgmretningen for & unnga at kald Iuft samles langs gulvet eller at

varm luft stiger opp mot taket. (Opp mot taket ved drift med kjgling eller t@rking,
og nedover ved drift med oppvarming.)

= Unnga at luftstrgmmen rettes direkte mot dem som befinner seg i rommet.

= Bruk enheten innenfor anbefalt temperaturomrade (26~28°C til kjgling og
20~24°C til oppvarming) for a spare strgm.

FTXM60~71A2V1B |4 DAIKIN Brukerhandbok
Daikin romluftkondisjoneringsanlegg

4P518786-14M —2024.01 45



8 | Vedlikehold og service

8 Vedlikehold og service

8.1 Oversikt: vedlikehold og service

Montgren ma foreta vedlikeholdet arlig.

Om kjglemediet

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene ma IKKE luftes ut i
atmosfeeren.

Type kuldemedium: R32
Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 675

MERKNAD
Gjeldende lovgivning angaende  fluoriserte  drivhusgasser krever at

kiglemiddelmengden i enheten vises bade som vekt og CO,-ekvivalenter.

Formel for beregning av mengden i tonn CO.,-ekvivalenter: GWP-verdi for
kiglemediet x total mengde kjglemiddel [i kg]/1000

Kontakt din installatgr hvis du vil ha mer informasjon.

MERKNAD
Vedlikeholdet MA utfgres av autorisert montgr eller servicerepresentant.

Vi anbefaler at vedlikehold utfgres minst én gang i aret. Gjeldende forskrifter kan
imidlertid kreve kortere vedlikeholdsintervall.

ADVARSEL
= Kjglemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det

lekker kjglemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en
brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det fgre til at det dannes
skadelig gass.

= Sla AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med
forhandleren der du kjgpte anlegget.

* Anlegget ma IKKE brukes fgr servicepersonell kan bekrefte at delen der
kjglemedielekkasjen oppstod, er reparert.

ﬁ ADVARSEL
= Deler fra kjglemediesyklusen ma IKKE perforeres eller brennes.

= Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem
som anbefales av produsenten.

= Vaer oppmerksom pa at kjglemediet i systemet er uten lukt.

ADVARSEL
Anlegget skal plasseres slik at det forhindrer mekanisk skade og i et godt ventilert

rom uten fungerende antenningskilder (f.eks. apen flamme eller gassapparat eller
elektrisk varmeapparat i drift). Stgrrelsen pa rommet skal veere som angitt i
Generelle sikkerhetshensyn.
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FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK

Sgrg for & STANSE all drift og strgmtilfgrsel nar du skal rengjgre
luftkondisjoneringsanlegget eller luftfilteret. Ellers kan det forarsake elektrisk stgt
eller personskade.

ADVARSEL
Forhindre elektrisk stgt eller brann:
= |KKE spyl anlegget.
= |KKE betjen anlegget med vate hender.

= |KKE plasser gjenstander med vann oppa anlegget.

FORSIKTIG

Kontroller at anleggets stativ og koblinger ikke er skadet etter lengre tids bruk. Hvis
disse er skadet, kan anlegget velte og forarsake personskade.

FORSIKTIG

Bergr IKKE varmevekslerens ribber. Disse ribbene er skarpe og kan medfgre
kuttskader.

> B> B B P

ADVARSEL

Det ma vises forsiktighet med stiger ved arbeid i hgyden.

Symbolene

nedenfor kan finnes pa innendgrsanlegget:

Symbol

Forklaring

[

Mal spenningen ved kontaktene til hovedkretsen for
kondensatorer eller elektriske komponenter fgr du utfgrer
service.

8.2 Rengjgre innendg@rsanlegget og den tradlgse fjernkontrollen

A

ADVARSEL

Feil vaskemiddel eller rengjgring kan skade komponenter av plast eller forarsake
vannlekkasje. Sgl med vaskemiddel pa elektriske komponenter, som motorer, kan
forarsake feil, rgyk eller antenning.

A\

FARE: FARE FOR D@DELIG ELEKTROSJOKK

For rengjgring ma anlegget stanses, sla AV bryteren eller trekk ut strgmledningen.
Ellers kan det forarsake elektrisk stgt eller personskade.

FTXM60~71A2V1B
Daikin romluftkondisjoneringsanlegg
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MERKNAD
= Bruk IKKE bensin, benzen, tynner, poleringspulver eller flytende insektmiddel.

Mulige konsekvens: Misfarging og deformasjon.

= Bruk IKKE vann som er varmere enn 40°C. Mulige konsekvens: Misfarging og
deformasjon.

IKKE bruk poleringsmidler.

IKKE bruk skurebgrste. Mulige konsekvens: Overflatebehandlingen vil flasse av.

Sluttbrukere skal ALDRI rengjgre innvendige deler pa anlegget selv. Dette
arbeidet ma utfgres av kvalifisert servicepersonell. Kontakt forhandleren.

1 Rengjgr med en myk klut. Hvis det er vanskelig a fjerne flekker, kan du bruke
vann eller ngytralt vaskemiddel.

8.3 Rengjgre frontpanelet

/

1 Tgrk av frontpanelet med en myk klut. Hvis det er vanskelig & fjerne flekker,
bruk vann eller et ngytralt vaskemiddel.
8.4 For a fjerne frontpanelet

1 Plasser fingrene i fordypningene pa anlegget (én pa hver av sidene), og apne
frontpanelet til det stanser.

2 Skyv akselen pa det venstre panelet utover og opp for a Igsne frontpanelet fra
anlegget. (Lgsne akselen pa hgyre side av frontpanelet pa samme mate.)

a Aksel pa frontpanel

3 Nar du har Igsnet begge akslene pa frontpanelet, trekker du frontpanelet mot
deg for a ta det av.

8.5 Om luftfiltrene

Hvis anlegget brukes med skitne filtre, innebaerer det at filteret:
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= |KKE kan fjerne lukt fra luften,

= |KKE kan rense luften,

= gir darlig oppvarming/kjgling,

= forarsaker lukt.

Liste over behandlede stoffer som brukes i Daikin-produkter basert pa

forordning (EU) nr. 528/2012

Behandlet stoff fra et biocidprodukt

Luftfilter av harpiks

Aktivt stoff Glass av sglvfosfat
Innhold <0,02%
CAS-nr. 308069-39-8

Funksjon til aktivt stoff

Antiviral og antibakteriell virkning

Sikkerhetsinformasjon

RoHS-kompatibelt, ikke-giftig
korroderende.

Ingen spesifikke anbefalinger om
personlig verneutstyr.

Kastes i henhold til offentlige og
juridiske forskrifter om kasting av
materialer.

Oppbevares i romtemperatur.
Kontakt med g@yne — skyll med vann

Kontakt med hud — skyll med vann, skal
ikke pavirke huden

Inhalering — ingen spesifikke farer

8.6 Rengjgre |uftfiltrene

1 Trykk pa knasten pa midten av hvert |uftfilter og trekk det ned.
2 Trekk ut luftfiltrene.

r

RXXXCXXXX XK
OO XXXXXXLK
“ BRI

R RARXRRRK
00000000000 1 otetetetetere!
(XRRREAI 200058

59353

XQURKXXXXXXXL
XXX XXKXX
KRR RIS

=
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a Hake

4 Rengjgr luftfiltrene med vann eller stgvsuger.

5 Blgtlegg demilunkent vannica. 10 til 15 minutter.

INFORMASIJON

i @

= Hvis stgvet IKKE er lett a fjerne, kan de vaskes med ngytralt vaskemiddel utspedd
i lunkent vann. Tgrk luftfiltrene i skyggen.

* Det anbefales at luftfiltrene rengjgres hver 2. uke.

8.7 Rengjgre luktfjerningsfilter og sglvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)

INFORMASJON

Rengjgr filteret med vann hver 6. maned.

i

1 Fjern luktfjerningsfilter og sglvpartikkelfilter som fjerner allergener fra alle 4

hakene.

e
T
£3589

2y
o30S
55
RRKY
3
o)
555
S5

o2
RS
£

O
AAAAAA

a Knast

2 Fjern stgvet fra filteret med stgvsuger.

=@

3 Blgtlegg filteret i varmt vanni 10 til 15 minutter.

Merknad: Du m3a IKKE ta filteret ut av rammen.

Brukerhandbok
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4 Etter vask rister du av overskytende vann og lar filteret tgrke i skyggen. Du ma
IKKE vri opp filteret for a fa ut vannet.

8.8 Skifte luktfjerningsfilter og s@lvpartikkelfilter (Ag-ion-filter)

° INFORMASJON
l Skift filter hvert 3. ar.

1 Lgsne filteret fra knastene pa filterrammen, og skift ut filteret med det nye.

INFORMASJON

= |KKE kast filterrammen, men bruk den om igjen.

i @

= Kast det gamle filteret som ikke-brennbart avfall.

Kontakt forhandleren for a bestille luktfjerningsfilter eller sglvpartikkelfilter.

Artikkel Varenummer
Luktfjerningsfilter KAF970A46
Sglvpartikkelfilter KAFO57A41

8.9 Sette tilbake frontpanelet

1 Sett pa frontpanelet. Juster akslene etter sporene, og skyv dem helt inn.

8.10 Ta hensyn til felgende fgr langvarig stillstand

Bruk enheten i kun vifte-modus i flere timer for a tgrke innsiden av enheten.
1 Trykk pd (o) og velg D drift.
2 Trykk pa @, og start driften.
3 SIa AV bryteren nar driften stanser.
4 Rengjor luftfiltrene og sett dem tilbake i opprinnelig stilling.

FTXM60~71A2V1B 4 DAIKIN Brukerhandbok
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5 Ta ut batteriene fra den tradlgse fjernkontrollen.

INFORMASIJON

°
l Det anbefales a fa utfgrt periodisk vedlikehold av en spesialist. Kontakt forhandleren
for vedlikehold utfgrt av spesialist. Vedlikeholdskostnadene ma dekkes av kunden.

Under visse driftsforhold kan innsiden av enheten bli skitten etter flere sesongers
bruk. Dette gir darlig effekt.
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9 Feilsgking

Hvis noen av fglgende funksjonsfeil skulle oppsta, fglger du tiltakene som
beskrevet nedenfor og kontakter forhandleren.

ADVARSEL
Stans all drift og sla AV stremmen hvis det skjer noe uvanlig (brent lukt, osv.).

Hvis anlegget fortsetter a kjgre under slike forhold, kan dette fgre til at anlegget
gdelegges, eller at det oppstar elektrisk stgt eller brann. Kontakt forhandleren.

Systemet MA repareres av kvalifisert servicepersonell.

Funksjonsfeil Tiltak

Hvis en sikkerhetsanordning, f.eks. sikring, SI& AV hovedstrgmtilfgrselen.
bryter eller jordfeilbryter, slar ut ofte eller hvis
PA/AV-bryteren IKKE fungerer som den skal.

Hvis det lekker vann fra anlegget. Sla av anlegget.

Driftsbryteren fungerer IKKE som den skal. Sla AV strgmtilfgrselen.

Daikin-gyet blinker og du kan se feilkoden pa Gi beskjed til montgren om
den tradlgse fjernkontrollen. Se "9.2 Lgse feilkoden.

problemer basert pa feilkoder" [» 57] om
hvordan du viser feilkoden.

Hvis systemet IKKE fungerer som det skal, med unntak av de tilfellene som er nevnt
ovenfor, og ingen av de ovennevnte funksjonsfeilene ser ut til 8 veere til stede, skal
systemet undersgkes etter fglgende prosedyrer.

Funksjonsfeil Tiltak
Hvis systemet IKKE = Kontroller at det ikke er svikt i strgmtilfgrselen.
fungerer i det hele tatt. Vent til det er strgm i anlegget. Hvis det

forekommer strgmbrudd under drift, vil systemet
automatisk starte opp igjen straks strgmmen
kommer tilbake.

= Undersgk om en sikring har gatt eller en bryter er
utlgst. Skift sikringen eller tilbakestill bryteren
dersom det er ngdvendig.

= Kontroller batteriene i den tradlgse
fiernkontrollen.

Kontroller tidsbryterinnstillingen.

Systemet slutter plutseliga |= Kontroller om luftinntaket eller -utlgpet pa
virke. utendgrs- eller innendgrsanlegget er blokkert av
fremmedlegemer. Fjern eventuelle hindringer, og
kontroller at luften kan strgmme fritt.

Luftkondisjoneringsanlegget kan slutte & virke
etter plutselige store spenningsvariasjoner for a
beskytte systemet. Den starter igjen automatisk
etter ca. 3 minutter.

Viften stanser nar den Hvis innstilt temperatur er nadd, reduseres

blaser luft. luftstremhastigheten, og driften stanser. Driften
fortsetter automatisk nar innendgrstemperaturen
stiger eller synker.
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Funksjonsfeil

Tiltak

Klaffene begynner IKKE 3
svinge med én gang.

Innendgrsanlegget justerer klaffenes posisjon.
Klaffene begynner snart & bevege seg.

Anlegget starter IKKE med
én gang.

Hvis det ble trykket pa ON/OFF-knappen kort tid
etter at anlegget ble stanset eller hvis modus ble
endret. Anlegget starter etter 3 minutter for a
beskytte systemet.

Systemet fungerer, men gir
utilstrekkelig kjgling eller
oppvarming.

= Kontroller innstillingen for luftstrgmhastighet. Se
"6.4 Luftstrgmhastighet" [» 24].

= Kontroller temperaturinnstillingen. Se
"6.3.1 Starte/stanse driftsmodusen og stille
temperaturen" [» 23].

= Kontroller om luftstremretningen er riktig. Se
"6.5 Luftstrgmretning” [» 24].

= Kontroller om luftinntaket eller -utlgpet pa
utendgrs- eller innendgrsanlegget er blokkert av
fremmedlegemer. Fjern eventuelle hindringer, og
kontroller at luften kan strgmme fritt.

= Kontroller om Iuftfiltrene er tette. Rengjgr
luftfiltrene. Se "8 Vedlikehold og service" [ 46].

= Kontroller at vinduer og dgrer ikke er apne. Lukk
dgrer og vinduer for a forhindre at vind blaser inn.

= Kontroller om anlegget er stilt p& @konomisk drift
eller Lyddempet drift for utendgrsanlegg. Se
"6.8 @konomisk drift og Lyddempet drift for
utendgrsanlegg" [» 28].

= Se etter om det stdr mgbler rett under eller ved
siden av innendgrsanlegget. Flytt mgbelet/
megblene.

Systemet fungerer, men gir
utilstrekkelig oppvarming
(det blaser IKKE luft ut av
anlegget).

= Luftkondisjoneringsanlegget varmes eventuelt opp
til varmedrift. Vent i 1 til 4 minutter.

= Hvis det hgres en rennende lyd kan anlegget veere
i drift med avising. Vent i 4 til 12 minutter.

Tidsbryter PA/AV fungerer
IKKE i henhold til
innstillingene.

Kontroller om Uketidsbryter og tidsbryter PA/AV
er innstilt med samme tid. Endre eller deaktiver
innstillingen. Se "6.10 Drift med tidsbryter AV/
PA" [» 30] og "6.11 Drift med
Uketidsbryter" [» 33].

= Kontroller om klokken og ukedag er riktig stilt. Se
"5.4 Stille klokken" [» 19].

Kjgledrift kan IKKE velges.

Kontroller at anlegget IKKE er et system med kun
oppvarming.

Det skjer noe unormalt
under drift.

Lyn eller radiobglger kan forstyrre
luftkondisjoneringsanlegget. SIa bryteren OFF og
deretter ON igjen.
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Funksjonsfeil Tiltak
Anlegget mottar IKKE = Kontroller batteriene i den tradlgse
signaler fra den tradlgse fiernkontrollen. Se "5.2 Sette i batteriene" [» 18].
fiernkontrollen. = Kontroller at senderen IKKE utsettes for direkte
sollys.

= Kontroller om det er lysstoffrgrlamper med
elektronisk tenner i rommet. Kontakt
forhandleren.

Skjermen til den tradlgse Skift batteriene i brukergrensesnittet.
fiernkontrollen er tom.

Annet elektrisk utstyr Hvis signalene fra den tradlgse fjernkontrollen
startes. pavirker annet utstyr, ma du flytte utstyret til et
annet sted og kontakte forhandleren.

Hvis det ikke er mulig & lgse problemet selv etter at du har kontrollert alle
punktene ovenfor, kontakter du montgren og oppgir symptomer, fullstendig
modellnavn  pa anlegget (med produksjonsnummeret, hvis mulig), og
installeringsdatoen.

9.1 Symptomer som IKKE er funksjonsfeil pa systemet
Felgende symptomer er IKKE funksjonsfeil pa systemet:

9.1.1 Symptom: Lyden av rennende vann
= Denne lyden forarsakes av at kjglemediet strgmmer gjennom anlegget.
= Dette lyden kan oppsta nar vann renner bort fra anlegget ved kjgling eller

tgrking.
= Kjplemediet strgmmer gjennom luftkondisjoneringsanlegget selv.  om
innendgrsanlegget er slatt av og et innendgrsanlegg i et annet rom kjgrer.

9.1.2 Symptom: Det hgres en blaselyd
Denne lyden genereres ndr kjglemedieretningen endres (f.eks. ved bytte fra kjgling
til oppvarming).

9.1.3 Symptom: Det hgres en tikkelyd
Denne lyden dannes nar enheten utvider seg eller trekker seg sammen ved
temperaturendringer.

9.1.4 Symptom: Det hgres en plystrelyd
Denne lyden dannes nar kjglemediestrgmningen under avriming.

9.1.5 Symptom: Klikkelyd som hgres under drift eller ved stillstand
Denne lyden dannes nar reguleringsventilene for kjglemedium eller elektriske deler
erigang.
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9.1.6

9.1.7

9.1.8

9.1.9

9.1.10

9.1.11

9.1.12

9.1.13

Symptom: Det hgres en klaprelyd

Denne lyden hgres nar en ekstern enhet suger luft ut av rommet (f.eks.
avtrekksvifte) mens dgrer og vinduer i rommet er stengt. Apne dgrer eller vinduer,
eller sla av viften.

Symptom: Det kommer hvit take ut av et anlegg (innendgrsanlegg, utendgrsanlegg)

Nar systemet kobles om til oppvarming etter avising. Fuktighet som er dannet
under avising, gar over til damp og strgmmer ut.

Symptom: Anleggene kan avgi lukt

Anlegget kan absorbere lukt fra rom, megbler, sigaretter osv., og avgi denne lukten
senere.

Symptom: Utendgrsviften gar nar luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift

= Etter at enheten er stanset. Utendgrsviften fortsetter & gd i 30 sekunder for
beskytte enheten.

= Nar luftkondisjoneringsenheten ikke er i drift. Hvis utendgrstemperaturen er
svaert hgy, begynner utendgrsviften a ga for a beskytte enheten.

Symptom: Viftehastigheten til innendgrsanlegget samsvarer IKKE med innstillingsverdien
(under kjgling ved lav omgivelsestemperatur i multisystem)

= Under kjgling ved lav omgivelsestemperatur i multisystem kan innendgrsanlegget
skifte til hgy viftehastighet uavhengig av brukerinnstillingen for a avise
innendgrsanleggets varmeveksler.

Symptom: Innstillingen for luftstrgmhastighet gjenopptas IKKE nar komfortabel luftstrgm
er deaktivert via ONECTA-appen

Hvis drift med komfortabel luftstrgm deaktiveres via ONECTA-appen, sa gjenopptar
luftstrgmhastigheten  IKKE  forrige innstilling for Iuftstrgmhastighet og
innendgrsanlegget kjgrer med automatisk luftstrgmhastighet.

Symptom: Noen driftsikoner vises ikke pa den tradlgse fjernkontrollen, eller noen
funksjoner kan ikke aktiveres via ONECTA-appen

Visse kombinasjoner med funksjoner er ikke tillatt (eksempel: drift med kun vifte
og lyddempet drift for utendgrsanlegg). Funksjonen vises kanskje i ONECTA-appen,
men funksjonen kan IKKE aktiveres.

Symptom: | ONECTA-appen vises IKKE kraftig drift som aktivert

Nar kraftig drift aktiveres mens innendgrsanlegget er AV, kan kraftig drift ikke vises
som aktivert i en periode pa 2 minutter fgr skydataene er oppdatert.
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9.2 Lgse problemer basert pa feilkoder

Feildiagnostisering via den tradlgse fjernkontrollen

Hvis det oppstar problemer med anlegget, kan du finne feilen ved & kontrollere
feilkoden pa den tradlgse fjernkontrollen. Det er viktig a forsta problemet og treffe
mottiltak f@ér du tilbakestiller feilkoden. Dette bgr gjgres av en kvalifisert installatgr
eller din lokale forhandler.

INFORMASIJON

[ ]
l | servicehandboken finner du:

* En komplett oversikt over feilkoder

® Mer detaljerte retningslinjer for feilsgking av hver feil

Kontrollere feilkoden pa den tradlgse fjernkontrollen

1 Rett den tradlgse fjernkontrollen mot anlegget, og trykk pa i ca.
5 sekunder.

Resultat: 00 blinker pa displayet for temperaturinnstilling.

2 Rett den trddlgse fiernkontrollen mot anlegget, og trykk gjentatte ganger pa
(Cancel Jti| du hgrer en vedvarende pipetone.

Resultat: Na vises koden i displayet.

INFORMASJON

* En kort pipetone og 2 etterfglgende pipetoner indikerer koder som ikke
samsvarer.

= Vil du avbryte kodevisningen, holder du inne i 5 sekunder. Koden
forsvinner ogsa fra displayet hvis man IKKE trykker pa knappen innenfor 1 minutt.

i

System

Feilkode Beskrivelse

oo Normal

ug Lite kjglemedium

ue Registrering av overspenning

U3 Funksjonsfeil ved overfgring

Uy Signaloverfgringsfeil (mellom innendgrs- og utendgrsanlegget)

Innendgrsanlegg

Feilkode Beskrivelse

R Kretskortfeil for innendgrsanlegg

RS Frysevern eller hgytrykkskontroll

A8 Viftemotorfeil (DC-motor)

£y Termistorfeil pd innendgrs varmeveksler
9 Termistorfeil for romtemperatur

Utendgrsanlegg

Feilkode Beskrivelse
£A Feil pa 4-veisventil
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Feilkode Beskrivelse

£l Kretskortfeil for utendgrsanlegg

£3 Aktivering av hgytrykksbryter (HPS)

£s Overbelastning aktivert (kompressor overbelastet)
£5 Kompressorlas

£ Likestrgmviftelds

F3 Temperaturregulering for utlgpsrgr

H3 Funksjonsfeil pa hgytrykksbryter (HPS)

HE Awvik posisjonssensor

HB Folerfeil for likestrgmspenning/strgmsensor
H9 Termistorfeil for utendgrsanlegg

J3 Termistorfeil for utlgpsrgr

JB Termistorfeil pd utendgrs varmeveksler

Ly Temperaturstigning i varmestralingsribbe

LS @yeblikkelig overstrgm inverter (DC)

Py Termistorfeil pa varmestralingsribbe

9.3 Feilsgking av tilkobling for tradlgst LAN

Folgende tabell forklarer kort hvordan man handterer enkelte problemer. Hvis
ingen av disse lgsningene hjelper, kan du besgke app.daikineurope.com for
naermere informasjon og svar pa vanlige spgrsmal.

Problem

Tiltak

Tilkobling til tradlgst LAN er ikke mulig

= Prgv & betjene anlegget med den

(Daikin-gyet blinker IKKE ved innstilling
med tilkobling til tradlgst LAN).

tradlgse fjernkontrollen.
Kontroller om strgmmen er pa.

Sld anlegget av og pa igjen.

Tradlgst LAN vises IKKE pa anleggets
oversiktsskjermbilde (startskjermbilde)
etter at WLAN-adapteren ble
konfigurert (WPS-alternativ).

Kontroller —at tradlgst LAN er
tilstrekkelig naer
kommunikasjonsenheten.

Kontroller om kommunikasjonen er i
orden.

Kontroller at smartenheten er koblet
til det samme tradlgse nettverket som
tradlgst LAN.

Prgv & sette innstillingen tilbake til
fabrikkinnstillingen og gjenta
innstillingen. Se "Sette
tilkoblingsinnstillingen  tilbake il
fabrikkinnstilling" [» 40].
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Problem

Tiltak

Tradlgst LAN vises IKKE pa listen over
tilgjengelige Wi-Fi-nettverk pa
smartenheten (alternativ for
tilgangspunkt).

= Prgv a veksle mellom tilgangspunkt og
WPS-innstilling for & endre tradlgs
kanal. Den tradlgse kanalen MA vaere
mellom 1~13.

= Kontroller om kommunikasjonen er i
orden.

= Prgv 3 sette innstillingen tilbake til
fabrikkinnstillingen og gjenta
innstillingen. Se "Sette

tilkoblingsinnstillingen  tilbake il
fabrikkinnstilling" [» 40].
Vist verdi for innendgrs-/ = ONECTA viser bare innendgrs-/

utendgrstemperatur i ONECTA avviker
fra verdien som males av annet utstyr.

utendgrstemperatur for innendgrs-/
utendgrsanleggets omgivelser.

= Malt temperatur for annet utstyr kan
avvike pga. ulike forhold rundt
anlegget (f.eks. direkte sollys, rim ...).

= Temperaturen som vises i ONECTA, er
kun til referanse.
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10 Kasting

MERKNAD
Systemet ma IKKE demonteres pa egen hand. Systemet ma demonteres og

kjplemiddelet, oljen og eventuelle andre deler MA tas hand om i overensstemmelse
med gjeldende lovgivning. Anleggene MA handteres ved et spesialanlegg for
gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.
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11 Ordliste

Forhandler
Salgsdistributgr for produktet.

Autorisert montgr
Teknisk faglaert person som er kvalifisert til a installere produktet.

Bruker
Person som er eier av produktet og/eller betjener produktet.

Gjeldende lovgivning
Alle internasjonale, europeiske, nasjonale og lokale forskrifter, lover,
bestemmelser og/eller lovsamlinger som er relevante og gjeldende for et
bestemt produkt eller omrade.

Serviceselskap
Kvalifisert firma som kan utfgre eller sgrge for ngdvendig service pa
produktet.

Installeringshandbok
Brukerhandbok for et bestemt produkt eller anlegg som forklarer hvordan
det skal installeres, konfigureres og vedlikeholdes.

Driftshandbok
Brukerhandbok for et bestemt produkt eller anlegg som forklarer hvordan
det skal betjenes.

Tilleggsutstyr
Merkinger, handbgker, informasjonsark og utstyr som fglger med produktet
og som ma installeres i henhold til instruksjonene i den medfglgende
dokumentasjonen.

Tilleggsutstyr
Utstyr laget eller godkjent av Daikin som kan kombineres med produktet i
henhold til instruksjonene i den medfglgende dokumentasjonen.

Kjopes lokalt
Utstyr som IKKE er laget av Daikin som kan kombineres med produktet i
henhold til instruksjonene i den medfglgende dokumentasjonen.
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