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1 | O dokumentaciji

1 O dokumentaciji

1.1 O tem dokumentu

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosimo:

= Dokumentacijo shranite za uporabo v prihodnje.

Ciljno obcinstvo

Koncni uporabniki

INFORMACUA

°
l Uporaba naprave je predvidena za strokovnjake oziroma usposobljene uporabnike v
delavnicah, v manj zahtevnem industrijskem okolju ter na kmetijah oziroma za
nestrokovnjake v poslovnem okolju in gospodinjstvih.

Dokumentacija
Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:
= Splosni varnostni ukrepi:
- Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred uporabo svojega sistema
- Format: Papirni izvod (v skatli notranje enote)
* Priro¢nik za uporabo:
- Hiter vodi¢ za osnovno uporabo
- Format: Papirni izvod (v Skatli notranje enote)
= Vodnik za uporabnika:

- Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in
napredno uporabo

- Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S
funkcijo iskanja Q poiscite svoj model.
Zadnji popravki priloZzene dokumentacije so morda na voljo na regionalni spletni
strani Daikin ali pri vaSem lokalnem monterju.

Poskenirajte spodnjo QR-kodo, da boste dostopali do celotnega nabora
dokumentacije in vec¢ informacij o svojem izdelku na spletni strani Daikin.

Izvorna navodila so napisana v anglescini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi
navodil v izvornem jeziku.

Vodnik za uporabnika 4 DAIKIN FTXM60~71A2V1B
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2 | Splosni napotki za varnost

2 Splosni napotki za varnost

2.1 O dokumentaciji

= |zvorna navodila so napisana v angles¢ini. Navodila v vseh drugih jezikih so
prevodi navodil v izvornem jeziku.

= Varnostni ukrepi, opisani v tem dokumentu, obravnavajo zelo pomembne teme;
skrbno se jih drzite.

= Namestitev sistema in vse dejavnosti, opisane v priro¢niku za montazo in v vodicu
za inStalaterja, MORA izvesti kvalificiran instalater.

2.1.1 Pomen opozoril in simbolov

NEVARNOST

Oznacuje situacijo, ki vodi v smrt in hude telesne poskodbe.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci smrt zaradi elektricnega udara.

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

Oznacuje situacijo, ki lahko povzro¢i opekline/oparine ali ozebline zaradi izredno
visokih ali izredno nizkih temperatur.

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci eksplozijo.

OPOZORILO

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci smrt in hude telesne poskodbe.

OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL

OPOZORILO: BLAGO VNETUIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

=
no
—

OPOMIN

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci manjse ali srednje nevarne telesne poskodbe.

OPOMBA

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci poskodbe opreme ali lastnine.

INFORMACUA

Oznacuje uporabne nasvete ali dodatne informacije.

OB BRPBPBEBE PP P

Simboli, ki se uporabljajo na enoti:

FTXM60~71A2V1B |4 DAIKIN Vodnik za uporabnika
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2 | Splosni napotki za varnost

Simbol Razlaga
E:IE Pred montazo preberite priro¢nik za montazo in uporabo ter
list z navodili za oZiCenje.
@ Pred izvajanjem vzdrzevalnih in servisnih del preberite
priro¢nik za servisiranje.
H:[H Za vec informacij glejte referencni vodnik za monterja in
— uporabnika.

‘ﬁ Enota vsebuje vrtece se dele. Pri servisiranju oz.
pregledovanju enote bodite previdni.

Simboli, ki se uporabljajo v dokumentaciji:

Simbol Razlaga
Oznacuje naslov slike ali napotilo nanj.
Primer: "® Naslov slike 1-3" pomeni "Slika 3 v 1. poglavju".
@ Oznacuje naslov tabele ali napotilo nanj.
Primer: "= Naslov tabele 1-3" pomeni "Tabela 3 v
1. poglavju".
Vodnik za uporabnika 4 DAIKIN FTXM60~71A2V1B
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3 | Varnostna navodila za uporabnika

3 Varnostna navodila za uporabnika

Vedno upostevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

3.1 Splosno
é OPOZORILO
Ce NISTE prepri¢ani, kako upravljati enoto, se obrnite na
svojega monterja.
é OPOZORILO
To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje,
pa tudi osebe z zmanjSanimi fizicnimi, cutnimi in
mentalnimi sposobnostmi ali brez izkusenj in znanja, ¢e so
bile poucene in so dobile navodila za varno uporabo
naprave ter razumejo, kaksna tveganja obstajajo.
Otroci se z napravo NE smejo igrati.
Cis¢enja in uporabniskega vzdrzevanja naprave NE smejo
izvajati otroci brez nadzora.
é OPOZORILO
Da bi preprecili elektri¢ni udar ali pozar:
= NE izpirajte enote.
= Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
= Na enoto NE postavljajte vsebnikov z vodo.
OPOMIN
= Na vrh enote ne postavljajte predmetov ali opreme.
= NE sedajte, plezajte ali stopajte na enoto.
= Enote so oznacene z naslednjim simbolom:
—
To pomeni, da elektricnih in elektronskih izdelkov ne smete mesati z
nerazvrs¢enimi gospodinjskimi odpadki. Sistema nikar NE poskusajte razstaviti
sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA izvesti
pooblascen monter in v skladu z zadevno zakonodajo.
Enote je treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in
recikla’o. Ce zagotovite, da boste napravo pravilno odstranili, boste pripomogli k
preprecevanju njenih negativnih posledic na okolje in zdravje ¢loveka. Za vec
informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi predstavniki oblasti.
FTXM60~71A2V1B |4 DAIKIN Vodnik za uporabnika
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3 | Varnostna navodila za uporabnika

= Baterije so oznacene z naslednjim simbolom:

)4

To pomeni, da baterij NE smete mesati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki.
Ce je kemijski simbol natisnjen pod simbolom, tak kemijski simbol pomeni, da
baterija vsebuje tezko kovino nad doloceno koncentracijo.

Mozni kemicni simboli: Pb: svinec (>0,004%).
Odpadne baterije morajo biti predelane v specializiranem obratu za ponovno

uporabo. Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja odpadnih baterij boste
pripomogli k preprecevanju njihovih negativnih posledic na okolje in zdravje ljudi.

3.2 Navodila za varno delovanje

é A2L OPOZORILO: BLAGO VNETUIV MATERIAL
Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

é OPOMIN
Notranja enota je opremljena z radijsko opremo.

Najmanjsa razdalja med sevalnim delom opreme in
uporabnikom je 10 cm.

é OPOMIN
Ne vtikajte prstov, palicic ali drugih predmetov v vstopno
ali izstopno zracno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo
hitro, lahko povzroci poskodbe.

é OPOZORILO
= Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na

novo namescajte ali popravljajte sami, saj lahko
nepravilno razstavljanje ali montaza povzrocita elektri¢ni
udar ali pozar. Stopite v stik s prodajalcem.

= Ce pride do puscanja hladiva, preverite, da ni nikjer v
bliZzini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma
varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo
ustvarilo strupene pline, ¢e slucajno puséa v prostoru,
kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih
kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje
naj vam vedno potrdi, da je bila tocka pusc¢anja hladiva
popravljena, preden enoto spet zaZenete.

Vodnik za uporabnika
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3 | Varnostna navodila za uporabnika

OPOMIN

VEDNO uporabite brezzi¢ni daljinski krmilnik ali drug
uporabniski vmesnik (e je na voljo), da prilagodite polozaj
vodoravnih in navpiénih lamel. Ce lamele nihajo in jih na
silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.

OPOMIN

Majhnih  otrok, rastlin in Zivali NE izpostavljajte
neposrednemu zracnemu toku iz enote.

OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih
razprSil in NE uporabljajte sprejev v bliZini enote. Sicer
lahko povzrocite pozar.

OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid
za razkuzZevanje. V enoti se lahko naberejo kemikalije in
ogrozijo zdravje ljudi, ki so preobcutljivi na kemikalije.

> B B B P

OPOZORILO

= Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE
pudca. Ce hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem
z gorilnika, grelca ali Stedilnika, lahko pride do poZara ali
do nastajanja Skodljivega plina.

= |ZKLJUCITE vse vnetljive grelne naprave, prostor
prezracite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste
kupili enoto.

= Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil
del, iz katerega je puscalo hladivo, popravljen.

A

OPOZORILO
= NE luknjajte in ne seZigajte delov tokokroga za hladivo.

= NE uporabljajte Cistilnih sredstev ali nacinov za
pospesevanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoca
proizvajalec.

= Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

FTXM60~71A2V1B
Sobna klimatska naprava Daikin
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3 | Varnostna navodila za uporabnika

é OPOZORILO
Naprava mora biti skladiS¢ena tako, da se prepreci

mehanske poskodbe, in v dobro prezratenem prostoru,
kier ni neprestano prisotnih virov vziga (npr.: odprtega
plamena, delujo¢e naprave na plin ali delujoCega
elektricnega grelnika). Poleg tega mora biti prostor v
izmeri, navedeni v Splosnih varnostnih ukrepih.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA
UDARA

Da bi ocistili klimatsko napravo ali zracni filter, pazite, da
boste zaustavili napravo in IZKUUCILI napajanja. Sicer
lahko pride do elektri¢nega udara in poskodbe.

OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu
enote in fitingih nastale poskodbe. Ce je pogkodovana,
lahko pade in koga poskoduje.

OPOMIN

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so
ostre in vas lahko poreZejo.

OPOZORILO
Ko delate na visini, pazite na to, kako uporabljate lestve.

OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek Ccis¢enja lahko
poskodujejo plasticne komponente in povzrocijo iztekanje
vode. Ce na elektriéne komponente, na primer na motorije,
pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima
ali vziga.

>B B B P

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA
UDARA

Pred cis€enjem se prepricCajte, da ste zaustavili delovanje;
stikalo prestavite na OFF ali odstranite napajalni kabel.
Sicer lahko pride do elektricnega udara in poskodbe.

>

Vodnik za uporabnika 4 DAIKIN FTXM60~71A2V1B
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3 | Varnostna navodila za uporabnika

é OPOZORILO
Izkljucite napravo in PREKINITE napajanje, ¢e se zgodi
karkoli nenavadnega (vonj po zazganem itd.).
Nadaljnje delovanje enote v taksnih pogojih lahko povzroci

poskodbe naprave, elektri¢ni udar ali poZar. Stopite v stik s
prodajalcem.

é OPOZORILO
Ce je napajalni kabel poskodovan, ga MORAJO proizvajalec,
serviser ali podobno usposobljena oseba zamenijati, da ne
bi prislo do nevarne situacije.

FTXM60~71A2V18B 4 DAIKIN Vodnik za uporabnika
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4 | O sistemu

4 O sistemu

f’f AL OPOZORILO: BLAGO VNETUIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOMIN
Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjsa razdalja med sevalnim

delom opreme in uporabnikom je 10 cm.

OPOMBA
Sistema NE uporabljajte v druge namene. Da ne bi prislo do propadanja kakovosti, NE

uporabljajte enote za ohlajanje natanc¢nih instrumentov, hrane, rastlin, Zivali ali
umetniskih del.

4.1 Notranja enota

OPOMIN
Ne vtikajte prstov, palic¢ic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zracno

odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroci poskodbe.

INFORMACIJA
Zvocni tlak je nizji od 70 dBA.

OPOZORILO
* Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo namescajte ali

popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaza povzrocita
elektricni udar ali pozar. Stopite v stik s prodajalcem.

i @

= Ce pride do pus¢anja hladiva, preverite, da ni nikjer v blizini odprt ogenj. Hladivo
je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo
ustvarilo strupene pline, Ce slucajno pusca v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi
ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno
osebje naj vam vedno potrdi, da je bila toc¢ka puscanja hladiva popravljena,
preden enoto spet zaZenete.

INFORMACUA

Naslednje slike so samo primeri in se morda NE ujemajo popolnoma z razporeditvijo
vasega sistema.

i @

Vodnik za uporabnika 4 DAIKIN FTXM60~71A2V1B
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a Vstopna zracna odprtina
b lzstop zraka
¢ Celna plos¢a
d Servisni pokrov
e Gumb vklop/izklop, Daikin eye in lu¢ka ¢asovnika, Lucka pametnega tipala
f Tipalo Intelligent-eye
g Dovodu senzorja temperature v prostoru
h Dezodorirni filter iz titanijevega apatita in protialergenski filter iz srebrovih delcev
i Zracnifilter
j Plosce za usmerjanje zraka (vodoravne lamele)
k Lopute (navpicne lamele)
| Uporabniski vmesnik (brezzi¢ni daljinski krmilnik)
Gumb vklop/izklop

Ce uporabnidkega vmesnika (npr. brezZi¢nega daljinskega krmilnika) ni, lahko
uporabite gumb ON/OFF (vklop/izklop) na notranji enoti, da zaZenete/zaustavite
delovanje. Ko se delovanje zazene s tem gumbom, se uporabijo naslednje

nastavitve:

= Nacin delovanja = Samodejni

= Nastavitev temperature = 25°C

= Zracéni pretok = Samodejni

4.1.1 Indikatorska lucka Daikin eye

Barva Daikin eye se bo spremenila glede na delovanje.

a ON/OFF gumb
b Daikin eye (z infrardecim sprejemnikom signala)

Delovanje

Barva Daikin eye

Samodejno

Rdeca/modra

FTXM60~71A2V1B
Sobna klimatska naprava Daikin
4P518786-14M —2024.01
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Delovanje Barva Daikin eye
Hlajenje Modra
Ogrevanje Rdece

Samo ventilator Bela

Susenje Zelena

Delovanje ¢asovnika Oranzna®

@ Ko je nastavljen ¢asovnik OFF/ON ali tedenski ¢asovnik, lu¢ka Daikin eye ob&asno posveti
oranzno. Oranzno sveti priblizno 10 sekund, nato pa se vrne na barvo nacina delovanja za
3 minute. Primer: Ko je ¢asovnik nastavljen med hlajenjem, bo lucka Daikin eye posvetila
oranzno za 10 sekund in nato preklopila na modro za 3 minute.

4.2 O uporabniSkem vmesniku

Brezzicni daljinski krmilnik

INFORMACUA

Notranja enota je dobavljena z brezzicnim daljinskim krmilnikom kot uporabniskim
vmesnikom. V prirocniku je opisano samo delovanje s tem uporabniskim vmesnikom.
Ce je priklju¢en drugi uporabniski vmesnik, glejte priro¢nik za delovanje priklju¢enega
uporabniskega vmesnika.

i

* Neposredna soncna svetloba. BrezZi¢nega daljinskega krmilnika NE izpostavljajte
neposredni soncni svetlobi.

= Prah. Prah na oddajniku ali sprejemniku signala bo zmanjsal obcutljivost. Obrisite
ga z mehko krpo.

Fluorescentne lu€i. Sporocanje signalov bo morda onemogoceno, ¢e so v
prostoru fluorescentne luci. V tem primeru stopite v stik z monterjem.

= Druge naprave. Ce signali brezZi¢nega daljinskega krmilnika proZijo druge
naprave, jih premaknite ali stopite v stik z monterjem.

= Zavese. Pazite, da zavese ali drugi predmeti NE bodo blokirali signala med enoto
in brezzi¢nim daljinskim krmilnikom.

OPOMBA
= Pazite, da vam brezzic¢ni daljinski krmilnik NE pade na tla.

= Pazite, da se brezzi¢ni daljinski krmilnik NE zmoci.

Vodnik za uporabnika

14

P DAIKIN FTXM60~71A2V1B
Sobna klimatska naprava Daikin
4P518786-14M — 2024.01




4 | O sistemu

4.2.1 Sestavni deli: Brezzi¢ni daljinski krmilnik

—
4 )
o 0510 aigs
'Al@ 333‘0 o8
.2.4: 'ZOI:!’E (’«i__
@\i 3'@-" el b
110\ 3888
%2?55‘»! ONBB 883t
an On/Oif
Powerful _d
Clean Comiort /Sensor  Swing
! Dl =) f
k h
j .
i
Timer
Fay
a 0Oddajnik signala
b zaslon LCD
¢ Gumb za nastavitev temperature
d Gumb ON/OFF (vklop/izklop)
e Gumb za vertikalno nihanje
f Gumb za horizontalno nihanje
g Gumb za delovanje udobni zra¢ni pretok in pametno tipalo
h Gumb Izberi
i Gumb za uro in svetlost zaslona na notranji enoti
j Gumbi za vklop/izklop ¢asovnika
k Gumbi za nastavljanje tedenskega ¢asovnika
I Gumb za delovanje Flash Streamer (CisCenje zraka)
m Gumb za varc¢no in tiho delovanje zunanje enote
n Gumb za nacin delovanja
o Gumb mocno
p Gumb ventilator

4.2.2 Status: Zaslon brezzi¢nega daljinskega krmilnika

@ |® A@&“’

%1@ B85
Qcy3| DA R (3 <8

o< .;'.;'.!. am,
oIt O 0606

shrsih 8|50 8888

lkona Opis
(ON) Delovanije je aktivirano
7] Nacin delovanja = Samodejni
@ Nacin delovanja = Susenje
3 € Nacin delovanja = Ogrevanje
* Nacin delovanja = Hlajenje
FTXM60~71A2V1B | 4 DAIKIN Vodnik za uporabnika
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lkona Opis
'Z' Nacin delovanja = Samo ventilator
A Aktivno je moc¢no delovanje (funkcija powerful)
~ Aktivno je var¢no delovanje (funkcija econo)
) Aktivno je tiho delovanje zunanje enote
A Notranja enota sprejme signal od brezzicnega daljinskega
krmilnika
%38% Trenutna nastavitev temperature
QA Zracni pretok = Samodejni
130 3 Zracni pretok = Tiho delovanje notranje enote
(52 Zracni pretok = Velik
2T
020 Zracni pretok = Srednje velik
PR
02‘ Zracni pretok = Srednji
PN
(52 Zracni pretok = Srednje majhen
.;.T.z. -
Oz* Zracni pretok = Majhen
DRER
Q Aktivno je udobno delovanje (funkcija comfort)
o0 Aktivno je pametno tipalo (intelligent eye)
(:% Aktivno je samodejno vertikalno nihanje
i, Aktivno je samodejno horizontalno nihanje
<¢ Flash Streamer (Cis¢enje zraka) je aktivno
a0 VKLOP c¢asovnika je aktiviran
e 000 IZKLOP casovnika je aktiviran
Aktiven je tedenski ¢asovnik
Eﬁgéﬁﬁwm Datum v tednu
°20.28 Trenutni ¢as
Vodnik za uporabnika P DAIKIN FTXM6E0~71A2V1B
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4.2.3 Da bi uporabljali brezzi¢ni daljinski krmilnik

a Infrardeci sprejemnik signala

1 Oddajnik signala usmerite v infrardeci sprejemnik signala na notranji enoti
(maksimalna komunikacijska razdalja je 7 m).

Rezultat: Ko notranja enota sprejme signal od brezZi¢nega daljinskega krmilnika,
boste sliSali zvok:

Zvok Opis
Bip-bip Delovanje se zacne.
Bip Spremembe nastavitve.
Dolg bip Delovanje se zaustavi.
FTXM60~71A2V1B |4 DAIKIN Vodnik za uporabnika
Sobna klimatska naprava Daikin
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5 Pred delovanjem

5.1 Pregled: Pred delovanjem

V tem poglavju je opisano, kaj morate narediti, preden zacnete uporabljati enoto.
Obicajen potek

Pred delovanjem je treba izvesti naslednje faze.

= Vstavite baterije v brezzicni daljinski krmilnik.

= Pritrditev brezzi¢nega daljinskega krmilnika na steno.

= Nastavitev svetlosti lucke Daikin eye.

= Nastavitev ure.

= Vkljucite napajanje.

5.2 Da bi vstavili baterije

Baterije bodo delovale priblizno 1 leto.
1 Odstranite sprednji pokrov.
2 Vstavite obe bateriji hkrati.

3 Sprednji pokrov vrnite na njegovo mesto.

INFORMACIA

* Na nizko napetost baterije opozarja utripajoci zaslon LCD.

i @

= VEDNO zamenijajte obe bateriji hkrati.

Vodnik za uporabnika 4 DAIKIN FTXM60~71A2V1B
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5.3 Da bi namestili nosilec brezzicnega daljinskega krmilnika

a Brezzi¢ni daljinski krmilnik
Vijaki (niso priloZeni enoti)
¢ Nosilec brezZi¢nega daljinskega krmilnika

Izberite mesto, od koder signali doseZejo enoto.
Drzalo pritrdite na steno ali na podobno mesto z vijaki.

Brezzi¢ni daljinski krmilnik obesite na nosilec.

5.4 Nastavitev Casa

Ce notranja ura na notranji enoti ni pravilno nastavljena, funkcije VKLOP &asovnika,
IZKLOP c¢asovnika in tedenski ¢asovnik NE bodo delovale pravilno. Uro je treba
nastaviti Se enkrat:

= Ko se je odklopnik izklopil (OFF).
= Poizpadu elektricnega toka.

= Po zamenjavi baterij v brezzicnem daljinskem krmilniku.

5.4.1 Nastavitev Casa

Opomba: Ce ¢as NI nastavljen, bodo MON, ® in 23 utripale.

1 Ppritisnite®.
Rezultat: MON in ® utripata.

"MON- »
e o Ya T
N T NN

2 Pritisnite [+l ali @, da bi nastavili trenutni dan v tednu.

Zaslon Datum v tednu
MON Ponedeljek
TUE Torek
WED Sreda
THU Cetrtek
FRI Petek
SAT Sobota
SUN Nedelja
FTXM60~71A2V1B |4 DAIKIN Vodnik za uporabnika
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3 Pritisnite ®.
Rezultat: @ utripa.

MON

4 Pritisnite s ali Lsfj, da nastavite pravilni ¢as.
Opomba: Ce pritisnete fsche) all @, se hitro povecuje ali zmanjsSuje nastavitev Casa.
5 Pritisnite @

Rezultat: Nastavitve so dokonéane. . utripa.

MON

5.5 Svetlost Daikin eye

Svetlost Daikin eye lahko na notranji enoti nastavite na veliko, majhno ali ga
ugasnete.

5.5.1 Da bi nastavili svetlost Daikin eye

1 Drzite pritisnjen @ za vsaj 2 sekundi vsakokrat, ko Zelite spremeniti
nastavitev.

Rezultat: Svetlost se bo spremenila v tem vrstnem redu: velika, majhna, ugasnjena.

5.6 Da bi vkljucili napajanje

1 Vkljucite prekinjalo vezja.

Rezultat: Loputa notranje enote se bo odprla in zaprla, da bi nastavila referencni

polozaj.
Vodnik za uporabnika 4 DAIKIN FTXM60~71A2V1B
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6 PriroCnik

INFORMACUA

Notranja enota je dobavljena z brezzicnim daljinskim krmilnikom kot uporabniskim
vmesnikom. V prirocniku je opisano samo delovanje s tem uporabniskim vmesnikom.
Ce je priklju¢en drugi uporabniski vmesnik, glejte prirocnik za delovanje priklju¢enega
uporabniskega vmesnika.

i @

6.1 Razpon delovanja

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlaZznostnih razponih, tako da bo
njegovo delovanje varno in ucinkovito.

V kombinaciji z zunanjo enoto RZAG
Hlajenje in susenje®® Ogrevanje®
Zunanja temperatura —-20~52°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB
Notranja temperatura 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°CWB
VlaZnost v prostoru <80%"! —

@ Varnostna naprava bo morda zaustavila delovanje sistema, ¢e enota deluje zunaj razpona

delovanja.

®) pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, ¢e enota deluje zunaj razpona delovanja.

V kombinaciji z zunanjimi enotami: RXM71, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM
Hlajenje in susenje®® Ogrevanje®

Zunanja temperatura -10~46°C DB —15~24°C DB
-15~18°C WB

Notranja temperatura 18~32°C DB 10~30°C DB

14~23°CWB
VlaZnost v prostoru <80%"! —

@ Varnostna naprava bo morda zaustavila delovanje sistema, ¢e enota deluje zunaj razpona

delovanja.
® pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, e enota deluje zunaj razpona delovanja.
V kombinaciji z drugimi zunanjimi enotami

Hlajenje in susenje®® Ogrevanje®

Zunanja temperatura —-10~50°C DB —20~24°C DB
-21~18°C WB

Notranja temperatura 18~32°C DB 10~30°C DB

14~23°CWB
VlaZnost v prostoru <80%" —

@ Varnostna naprava bo morda zaustavila delovanje sistema, ¢e enota deluje zunaj razpona

delovanja.

® pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, ¢e enota deluje zunaj razpona delovanja.

FTXM60~71A2V1B
Sobna klimatska naprava Daikin
4P518786-14M —2024.01
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6.2 Kdaj uporabiti katero lastnost

Naslednjo preglednico lahko uporabite, da bi ugotovili, katere lastnosti boste

uporabili:

INFORMACIA

i

samo ogrevanje.

Nacini delovanja: hlajenje, susenje in samodejno NISO na voljo za razlicico izdelka

Lastnost

Opravilo

Osnovne lastnosti

woog) Nacin delovanja in

temperatura

Da bi zagnali/zaustavili sistem in nastavili
temperaturo:

= V nacinu Ogrevanje in Hlajenje ogrejete ali
ohladite prostor.

=V nacinu Samo ventilator vpihujete zraka v
prostor brez ogrevanja ali ohlajanja.

=V nacinu SuSenje zmanjSate vlainost v
prostoru.

= V nacinu Samodejno sta ustrezna temperatura
in nacin delovanja Ze izbrana.

+ Smer zracnega

pretoka

Da bi prilagodili smer zracnega pretoka (nihajoci
ali fiksirani polozaj).

@Zraéni pretok

Da bi prilagodili koli¢ino zraka, ki se vpihuje v
prostor.

Da bi bilo delovanje tisje.

Napredne lastnosti

Flash Streamer

Da bi iz zraka odstranili alergene snovi, kot so
cvetni prah in pomozne snovi ...

Da bi zmanjsali vonjave.

@ Varéno Da bi uporabili sistem, ko uporabljate tudi druge
naprave, ki so veliki porabniki elektricne
energije.

Da bi prihranili energijo.

Tiho delovanje zunanje Da bi zmanjsali nivo hrupa pri delovanju zunanje

enote enote. Zgled: Ponoci.

Udobje Da bi samodejno prilagodili zrani pretok, da bi
ucinkoviteje ohladili ali ogreli prostor.

Pametno tipalo Da bi preprecili zracnemu pretoku neposreden

stik z ljudmi.

Da bi prihranili energijo, ko v prostoru ni
nikogar.

Mocno

Da bi hitro ogreli ali ohladili prostor.

ON . . OFF
VKLOP casovnika +

IZKLOP casovnika

Da bi samodejno VKLAPLJALI ali IZKLAPLJALI
sistem.

Vodnik za uporabnika
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Lastnost

Opravilo

eogF . v .
Tedenski ¢asovnik

Da bi samodejno tedensko vkljucili ali izkljucili
sistem.

Dodatne karakteristike

Povezava v brezzi¢no krajevno
omrezje

Da bi enoto krmilili s pametnimi napravami.

6.3 Nacin delovanja in nastavitvena tocka temperature

Kdaj. Prilagodite nacin delovanja sistema in nastavite temperaturo, ko Zelite:

= Ogrevanje ali ohlajanje prostora

= Vpihovanje zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja

= ZmanjSevanje vlaznosti v prostoru

Kaj. Sistem deluje razlicno glede na izbiro uporabnika.

INFORMACUA

samo ogrevanje.

[
l Nacini delovanja: hlajenje, susenje in samodejno NISO na voljo za razlicico izdelka

Nastavitev

Opis

A Samodejno

Sistem hladi ali ogreva prostor do nastavitvene
tocke temperature. Po potrebi samodejno
preklaplja med hlajenjem in ogrevanjem.

@Suéenje

Sistem zmanjsa vlaznost v prostoru.

R

8 Ogrevanje

Sistem ogreva prostor do nastavitvene tocke
temperature.

2 Hlajenje Sistem hladi prostor do nastavitvene tocke
temperature.
@ Ventilator Sistem nadzoruje le zracni pretok (hitrost in

smer zracnega pretoka).

Sistem NE nadzoruje temperature.

Dodatne informacije:

= Zunanja temperatura. Ucinek hlajenja ali ogrevanja se zmanjsa, ko je zunanja
temperatura previsoka ali prenizka.

= Odmrzovanje. Med ogrevanjem se lahko na zunanji enoti ustvari srez, ki zmanjsa
njeno zmogljivost ogrevanja. V tem primeru sistem samodejno preklopi v nacin
odmrzovanja, da odstrani srez. Med odmrzovanjem iz notranje enote NE piha

vroc€ zrak.

FTXM60~71A2V1B
Sobna klimatska naprava Daikin
4P518786-14M —2024.01
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6.3.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo

% ® - KeID: Enota deluje.
I n, e
s % C' _’-UC {A): Natin delovanja = Samodejni

DA G
@ ° G @: Nacin delovanja = Susenje

3% Nacin delovanja = Hlajenje

© IC-2M Je: .. . )
' .’!‘ ) % Nacin delovanja = Ogrevanje

. Nacin delovanja = Samo ventilator

®
88.8%: Prikazuje nastavljeno temperaturo.

1 Pritisnite enkrat ali veckrat, da izberete nacin delovanja.

Rezultat: Ta nacin bo nastavljen v naslednjem zaporedju:

P e = @ = & = & = =

2 Ppritisnite © za zagon delovanja.
Rezultat: (@ in izbrani nacin sta prikazana na zaslonu.

3 Pritisnite ") ali () na gumbu enkrat ali veckrat, da bi znizali ali zvisali

temperaturo.
Hlajenje Ogrevanje Samodejno Susenje ali samo
delovanje ventilator
18~32°C 10~30°C 18~30°C —

Opomba: Ko uporabljate nacin za suSenje ali nacin samo ventilator, ne morete
prilagoditi temperature.

4 Pritisnite @, da zaustavite delovanje.

Rezultat: [€1Y] izgine z LCD-ja. Indikator delovanja ugasne.

6.4 Zracni pretok

1 Pritisnite (¢J, da bi izbrati:

;2;!!! 5 stopenj zracnega pretoka od "==" do "!"

@ Nacin samodejnega zracnega pretoka

% Tiho delovanje notranje enote. Ko je hitrost zraénega pretoka
nastavljena na A se hrup notranje enote zmanjsa.

INFORMACUA

= Ce enota doseze nastavitveno to¢ko temperature v nadinu hlajenja ali ogrevanja,
bo ventilator nehal delovati.

i @

= Ko uporabljate nacin susenje, Nl MOGOCE prilagoditi zraénega pretoka.

6.4.1 Da bi prilagodili hitrost zracnega pretoka

1 Pritisnite (2, da spremenite nastavitev zranega pretoka v naslednjem
zaporedju:

Vodnik za uporabnika 4 DAIKIN FTXM60~71A2V1B
Sobna klimatska naprava Daikin
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6.5 Smer zracnega pretoka

Kdaj. Prilagodite smer zracnega pretoka, kot Zelite.

Kaj. Sistem razlicno usmerja zracni pretok, odvisno od uporabnikove izbire (nihajoci
ali fiksni polozaj). To naredi s premikanjem vodoravnih ali vertikalnih lamel.

Nastavitev Smer zracnega pretoka
€ Samodejno vertikalno Premika se gor in dol.
nihanje

Z, Samodejno horizontalno | Premika se levo - desno.
nihanje

(:%#’i“& 3-D smer zraénega | Premika se izmenicno gor - dol in levo - desno.
pretoka

[—] Ostaja v fiksnem poloZaju.

OPOMIN
VEDNO uporabite brezzi¢ni daljinski krmilnik ali drug uporabniski vmesnik (¢e je na

voljo), da prilagodite poloZaj vodoravnih in navpi¢nih lamel. Ce lamele nihajo in jih na
silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.

INFORMACUA

o
l Ce izberete Udobni zra&ni pretok, bo samodejno vertikalno nihanje preklicano.

Razpon premikanja lamele se spreminja glede na nacin delovanja. Lamela se bo
ustavila v skrajno zgornjem poloZaju, ko se hitrost zratnega pretoka spremeni v
pocasnejso pri nastavljanju nihanja gor-dol.

a Lamelnirazpon med hlajenjem ali susenjem
b Lamelnirazpon med ogrevanjem
¢ Lamelnirazpon pri delovanju samo ventilator

6.5.1 Da bi prilagodili vertikalno smer zracnega pretoka

1 Pritisnite C&0.

Rezultat: Na zaslonu LCD se pojavi <] Lopute (vodoravne lamele) zacnejo
nihati.

FTXM60~71A2V18B 4 DAIKIN Vodnik za uporabnika
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2 Da bi uporabili fiksni polozaj, pritisnite C& ), ko vertikalne lamele dosezejo
Zeleni polozZaj.

Rezultat: (=:— izgine z LCD-ja. Vertikalne lamele se bodo nehale premikati.

6.5.2 Da bi prilagodili horizontalno smer zracnega pretoka

1 Pritisnite (&),

Rezultat: Na zaslonu LCD se pojavi ™. Lopute (vodoravne lamele) zaénejo
nihati.

2 Da bi uporabili fiksni polozaj, pritisnite (£, ko horizontalne lamele dosezejo
Zeleni polozaj.

Rezultat: ¥™* izgine z LCD-ja. Horizontalne lamele bodo nehale nihati.

INFORMACUA

o
l Ko je enota namescena v kotu prostora, morajo gledati lamele pro¢ od stene. Ce bo
zracni pretok zaustavila stena, se bo ucinkovitost enote zmanjsala.

6.5.3 Da bi uporabljali tridimenzionalni zracni tok

1 Pritisnite in o),

Rezultat: G5 in ¥™ se bosta pojavila na zaslonu LCD. Vertikalne in
horizontalne lamele bodo zacele nihati.

2 Da bi uporabili fiksni polozaj, pritisnite in , ko vertikalne in
horizontalne lamele doseZejo Zeleni polozaj.

Rezultat: (é in Z™ izgineta z zaslona LCD. Vertikalne in horizontalne lamele
se bodo nehale premikati.

6.6 Delovanje udobni zrac¢ni pretok in pametno tipalo

Delovanje udobni zracni pretok in pametno tipalo lahko uporabite lo¢eno ali
skupaj.

6.6.1 Nacin delovanja udobni zra¢ni pretok

Ta nacin je mogoce uporabljati pri ogrevanju ali hlajenju. Omogoca prijetno
pihanje, ki NI v neposrednem stiku z ljudmi. Sistem samodejno nastavi polozZaj
fiksnega zracnega pretoka navzgor pri hlajenju in navzdol pri ogrevanju.

Nacin delovanja hlajenje Nacin delovanja ogrevanje
(ES—— (CEES——
= —

INFORMACUA

Nacinov delovanja mocno in udobni zracni pretok NE MORETE uporabljati hkrati.
Prednost ima zadnja izbrana funkcija. Ce je izbrano samodejno vertikalno nihanje, bo
nacin udobnega zracnega pretoka preklicano.

i @
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6.6.2 Delovanje pametno tipalo

Sistem samodejno prilagodi smer zracnega pretoka in temperaturo glede na
zaznavanje Cloveskih premikov v prostoru, da zracni pretok ne bi prisel v
neposreden stik z ljudmi. Ce v 20 minutah sistem ne zazna premikanja, sistem
preklopi v energetsko varéno delovanje:

Delovanje Energetsko varcno delovanje
Ogrevanje Temperatura se zniza za 2°C.
Hlajenje in suSenje Ce je temperatura v prostoru:

= <30°C, se zvisa za 2°C
= >30°C, se zviSa za 1°C
SAMO VENTILATOR Zmanjsa zracni pretok.

O pametnem tipalu Intelligent eye

@ OPOMBA
* Tipala NE udarjajte ali grobo potiskajte. To lahko privede do okvare.

* Poleg tipala Intelligent-eye NE postavljajte velikih predmetov.

INFORMACUA

i @

Nastavitve noc¢nega nacina (izklop &asovnika) NI MOGOCE uporabljati socasno z
delovanjem Intelligent eye.

= Razpon zaznavanja. Do 7 m.

Navpicni kot (pogled s strani) Vodoravni kot (pogled od zgoraj)

= Obcutljivost zaznavanja. Spreminja se glede na mesto, Stevilo oseb v prostoru,
temperaturno obmocje itd.

= Napake pri zaznavanju. Tipalo lahko ponesreci zazna domacde Zivali, son¢no
svetlobo, nihanje zaves itd.
6.6.3 Za zagon/zaustavitev delovanja udobni zracni pretok in pametno tipalo

1 Enkrat ali ve¢krat pritisnite (278,

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:

P = R ——x—

Zaslon Delovanje

@ Udobni zraéni pretok

o0 Pametno tipalo

@+ » Udobni zracni pretok in pametno tipalo
— Oba nacina sta deaktivirana

FTXM60~71A2V1B 4 DAIKIN
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Opomba: Ce so v blizini &elne stranice notranje enote ljudje ali ¢e je v prostoru
prevec ljudi, uporabite oba nacina.

2 Da bi zaustavili delovanje, pritisnite (®/#) dokler z zaslona ne izgineta oba
simbola.

6.7 Zmogljivo delovanje

Ta funkcija lahko v kateremkoli nac¢inu delovanja poveca ucinek hlajenja/ogrevanja.
Naprava deluje z maksimalno zmogljivostjo.

Nacin Zracni pretok
Hlajenje/ogrevanje = Da bi dosegli kar najvecji ucinek
hlajenja/ogrevanja, se poveca

zmogljivost zunanje enote.

= Hitrost zracnega pretoka je
nastavljena na maksimalno vrednost.

= Nastavljene temperature in zraénega
pretoka NI MOGOCE spremeniti.

Susenje = Nastavitev temperature se zniza za
2,5°C.

= Zracni pretok se nekoliko poveca.

Samo ventilator Hitrost zracnega pretoka je nastavljena
na maksimalno vrednost.

INFORMACUA

Funkcije mocno delovanje ni mogoce uporabljati skupaj z varénim delovanjem,
udobnim zracnim pretokom ali tihim delovanjem zunanje enote. Prednost ima zadnja
izbrana funkcija.

i @

Mocno delovanje NE bo povecalo zmogljivosti enote, e ta ze deluje pri maksimalni
zmogljivosti.

6.7.1 Da bi zagnali na¢in moc¢no

1 Pritisnite za zagon.

Rezultat: ¥ se prikaze na LCD-ju. Mocno delovanje deluje 20 minut; po tem
se delovanje vrne v prej izbrani nacin.

2 Pritisnite , da bi delovanje zaustavili.
Rezultat: ¥ izgine z LCD-ja.

Pomni: Nadin delovanja moZno je mogoce nastaviti, le ko enota deluje. Ce

pritisnete (© ali spremenite nacin delovanja, bo delovanje preklicano; B izgine z
zaslona LCD.

Vodnik za uporabnika 4 DAIKIN FTXM60~71A2V1B
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6.8 Delovanje mocno in tiho delovanje zunanje enote

6.8.1 Varcni nacin delovanja

Varéno delovanje je nacin, v katerem je omogoceno ucinkovito delovanje z
zmanjsanjem najvecje porabe elektricne energije. Ta funkcija je koristna v primerih,
ko je treba posebej paziti, da prekinjalo tokokroga ne bo preklopilo, ko naprava
deluje so¢asno z drugimi napravami.

INFORMACUA

® Funkcije mocno in varcne funkcije ne morete uporabljati hkrati. Prednost ima
zadnja izbrana funkcija.

i

= Varcno delovanje zmanjsa porabo elektrike zunanje enote z omejitvijo hitrosti
vrtenja kompresorja. Ce je poraba energije e nizka, varéni nadin delovanja NE BO
Se bolj zmanjsal porabe.

B

Nazivni tok delovanja in poraba elektricne energije
Cas

Maksimum med normalnim delovanjem
Maksimum v nacinu varcno

Normalno delovanje

Varcni nacin delovanja

oOnTO >

= Diagram je samo v ilustracijo.

= Maksimalni tok delovanja in poraba elektricne energije klimatske naprave v
var¢nem nacinu sta odvisna od priklju¢ene zunanje enote.
6.8.2 Funkcija tiho delovanje zunanje enote

Uporabite tiho delovanje zunanje enote, ko Zelite zmanj$ati nivo hrupa pri
delovanju zunanje enote. Primer: Ponoci.

INFORMACUA

* Funkcij mocno in tiho delovanje zunanje enote NE MORETE uporabljati hkrati.
Prednost ima zadnja izbrana funkcija.

i

® Ta funkcija je na voljo le pri delovanju samodejno, hlajenje in ogrevanje.

* Funkcija tiho delovanje zunanje enote omejuje hitrost vrtenja kompresorja. Ce se
kompresor Ze vrti pocasi, tiho delovanje zunanje enote NE BO Se bolj upocasnilo
vrtenja kompresorja.

6.8.3 Da bi zagnali/zaustavili delovanji varéno in tiho delovanje zunanje enote

1 Enkrat ali veckrat pritisnite &),
Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju.

I-»'V—»@—»@ '\';—bx—l
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Zaslon Delovanje

~ Varéno

1) Tiho delovanje zunanje enote

K+ Delovanje varc¢no in tiho delovanje
zunanje enote

— Oba nacina sta deaktivirana

2 Da bi zaustavili delovanje, pritisnite &2/, dokler z zaslona ne izgineta oba
simbola.

Opomba: Nacin delovanja varéno je mogoce nastaviti le, ko enota deluje. Ce
pritisnete gumb @ je nastavitev preklicana in ~\s izgine z LCD-ja.

Opomba: & ostane na zaslonu LCD, tudi ¢e izkljudite enoto z brezZi¢nim
daljinskim krmilnikom ali s stikalom ON/OFF notranje enote.

6.9 Delovanje enote Flash streamer za CiSCenje zraka

Streamer ustvarja tok zelo hitrih elektronov z veliko mocjo oksidiranja, ki zmanjsajo
ucinek slabih vonjav. Skupaj s filtrom za odstranjevanje vonjev iz titanijevega

apatita in protialergenskim filtrom iz srebrovih delcev ta funkcija precisti zrak v
prostoru.

INFORMACUA

= Ustvarijo se hitri elektroni, ki se razgubijo v enoti, da zagotovijo varno delovanje.

i

= Razelektritev Streamerja lahko ustvari sikajoc zvok.

= Ce je zracni pretok presibak, bo razelektritev Streamerja zacasno prepredila vonj
po ozonu.

6.9.1 Da bi zagnali/zaustavili Flash streamer (¢iS¢enje zraka)

Predpogoj: Prepricajte se, da enota deluje (@1] je prikazan na zaslonu LCD
brezzicnega daljinskega krmilnika).

1 Pritisnite C<€).

Rezultat: Ko enota deluje, je na zaslonu LCD uporabniskega vmesnika prikazan
<€ in zrak v prostoru se predisti.

2 Da zaustavite delovanje, pritisnite C<€0.

Rezultat: €€ izgine z zaslona LCD in delovanje se zaustavi.

6.10 Delovanje vklop/izklop ¢asovnika

Funkcije Casovne nastavitve delovanja se uporabljajo za samodejni vklop/izklop
klimatske naprave ponoci ali zjutraj. Izberete lahko tudi kombinacije funkcij IZKLOP
¢asovnika in VKLOP ¢asovnika.

Izklop/vklop ¢asovnika je mogoce nastaviti na dva nacina:

= 24-urni izklop/vklop €asovnika (privzeto). Enota se bo zaustavila/zagnala ob
nastavljenem ¢asu. Primer: Casovnik enote je nastavljen na 13:30, enota se bo
zagnala ob 13:30.

Vodnik za uporabnika
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= 12-urno odstevanje izklopa/vklopa ¢asovnika. Enota se bo zaustavila/zagnala po
nastavljenem $tevilu ur. Primer: Casovnik enote je ob 10:30 nastavljen na 3 ure,
enota se bo zagnala ob 13:30.

Opomba: Mogoce je kombinirati oba tipa nastavitev ¢asovnika.

INFORMACUA

Casovnik sprogramirajte v naslednjih primerih:

i

= Prekinjalo je ugasnilo enoto.
® Prislo je do izpada elektricnega toka.

* Po zamenjavi baterij v brezzicnem daljinskem krmilniku.

INFORMACUA

Preden zacnete uporabljati funkcije ¢asovnika, MORA biti pravilno nastavljena ura na
enoti. Glejte "5.4.1 Nastavitev ¢asa" [» 19].

i @

6.10.1 Nastavitev 24-urni izklop/vklop ¢asovnika

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP éasovnika
1 Pritisnite za zagon.

90070
Rezultat: L).LIL) je prikazan na zaslonu in OFF utripa. @ in dan v tednu izgine z
zaslona LCD.

T mom
OFF. L)

2 Pritisnite [st) ali U da spremenite uro.
3 Se enkrat pritisnite C_off ],

Rezultat: OFF in nastavljanje ¢asa sta prikazana na zaslonu. Daikin eye sveti
oranzno.

INFORMACUA

i

Vsakokrat, ko pritisnete seloe| g Lse'icj se ¢as premakne naprej za 10 minut. Ce gumb
drzite, se bo nastavitev hitro spreminjala.

4 Da bi preklicali nastavitev ¢asovnika, pritisnite (CCancel ],

Rezultat: Nastavljeni ¢as in OFF izgineta z zaslona LCD. ® in dan v tednu sta
prikazana na zaslonu. Daikin eye neha svetiti oranzno.

INFORMACIA

Ko nastavite VKLOP/IZKLOP casovnika, se nastavitev ¢asa shrani v pomnilniku.
Pomnilnik bo ponastavljen, ko zamenjate baterije v brezzicnem daljinskem krmilniku.

i

Funkcija Night set - nocni nacin

Ko je nastavljen casovnik izklopa, klimatska naprava samodejno prilagodi
temperaturno nastavitev (0,5°C navzgor pri hlajenju, 2,0°C navzdol pri ogrevanju), da
prepreci prekomerno hlajenje/ogrevanje in zagotovi udobno temperaturo za spanje.

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP ¢asovnika
1 Pritisnite za zagon.

5-!‘"‘0 ) , , ) , o
Rezultat: L. je prikazan na zaslonu in ON utripa. ® in dan v tednu izgine z
zaslona LCD.
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on: 600

2 Pritisnite s ali Lsi”j, da spremenite uro.
3 Se enkrat pritisnite (_on .

Rezultat: ON in nastavljanje ¢asa sta prikazana na zaslonu. Daikin eye sveti oranzno.

INFORMACIA

i

Vsakokrat, ko pritisnete seect| g @, se ¢as premakne naprej za 10 minut. Ce gumb
drzite, se bo nastavitev hitro spreminjala.

4 Da bi preklicali nastavitev ¢asovnika, pritisnite (Cancel ],
Rezultat: Nastavljeni ¢as in ON izgineta z zaslona LCD. ® in dan v tednu sta
prikazana na zaslonu. Daikin eye neha svetiti oranzno.

Da bi kombinirali vklop in izklop ¢asovnika

1 Da bi nastavili ¢asovnike, glejte "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP

Casovnika" [» 31] in "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP
¢asovnika" [» 31].

Rezultat: OFF in ON sta prikazana na zaslonu.

Primer:

Zaslon Trenutni ¢as Nastavite ko ... Delovanje

T 700 6:00 enota deluje. Zaustavi se ob 7:00

u_‘-nn . v
ON 1 VL in se zaZene ob
14:00.
Enota NE deluje. ZaZene se ob

14:00.

Opomba: Ce je nastavitev ¢asovnika aktivna, trenutni ¢as NI prikazan na zaslonu
LCD.

6.10.2 Nastavitev 12-urno odstevanje izklopa/vklopa ¢asovnika

Za zagon odstevanja delovanja izklop/vklop ¢asovnika

1 Pritisnite in priblizno 5 sekund drzite (C_0ff_|ali[__9on_J: ko A utripa, spustite
gumb.

Rezultat:

Lo 1hre Za izklop ¢asovnika se na LCD-ju pojavi thr, OFF pa utripa. ® in dan v
tednu izgineta z LCD-ja.

' Za vklop ¢asovnika se na LCD-ju pojavi thr in ON utripa. @ in dan v
Lok the tednu izgine z zaslona LCD.

2 Pritisnite [sk«| ali LT'J, da spremenite uro. Cas je mogole nastaviti na od

1~12 ur. Z vsakim pritiskom na gumb lahko povecujete ali zmanjSujete
nastavitev ¢asa za 1 uro.

3 Pritisnite (C_Off_]alil_©on ) da potrdite nastavitev.

Rezultat: OFF in/ali ON in nastavljanje &asa sta prikazana na LCD-ju. Daikin eye sveti

oranzno. Cas, prikazan na LCD-ju, bo samodejno odsteval po 1 uro vsako uro, ki se
izteCe.

Vodnik za uporabnika
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Primer: Ce je izklop ¢asovnika nastavljen na 3 ure, se bo prikazani ¢as spreminjal
tako: 3hr = 2hr = 1hr = prazno (izklop)

4 Da bi spremenili nastavitev nazaj na 24-urni izklop/vklop ¢asovnika, ponovite
1. korak na domacem zaslonu, ko OFF in/ali ON NE utripata.

5 Da bi preklicali nastavitev ¢asovnika, pritisnite (Cancel ]

Da bi kombinirali nacine prikazov ¢asovnika

Za izklop casovnika in vklop ¢asovnika je mogoce socasno uporabljati razlicne
prikaze na zaslonu (24-urno in 12-urno odstevanje izklopa/vklopa ¢asovnika).

1 Za nastavitev glejte "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP
¢asovnika" [» 31], "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP c¢asovnika" [» 31]
in "Za zagon odstevanja delovanja izklop/vklop ¢asovnika" [» 32].

Primer:

Zaslon Trenutni ¢as Nastavite ko ... Delovanje

Jore 3'!'-:_-: 22:00 enota deluje. = Zaustavi se ob
lov 555 1:00 (3 ure po
T aktualnem casu)
OFF [AR]N]

v 8hF = Zazene se ob
— 6:00. (8 ur po
OFF Bhf v

o Bhr aktualnem casu)

Opomba: Ce je nastavitev ¢asovnika aktivna, trenutni ¢as NI prikazan na zaslonu
LCD.

6.11 Funkcija tedenski casovnik

INFORMACUA

Naslednji postopek nastavljanja je samo za brezzi¢ni daljinski krmilnik. Vendar pa vam
svetujemo, da tedenski ¢asovnik izvedete z aplikacijo ONECTA. Glejte "6.12 Povezava
v brezzi¢no krajevno omrezje" [» 37] za vec informacij.

i @

S tem delovanjem lahko shranite do 4 nastavitve ¢asovnika za vsak dan v tednu.

Primer: Ustvarite drugacno nastavitev za od ponedeljka do petka in drugac¢no za
konce tedna.

Datum v tednu Primer nastavitve
; [ ] [ | [ ]
Ponedeljek ON___OFF  ON OFF
= |zvedite do 4 nastavitve. im ‘ % ‘ W [ﬂ K
6:00 8:30 17:30 22:00
~ [ ] [ | [ ] 4
Torek~Petek ON OFF  ON OFF
= Uporabite nacin kopiranja, ¢e 1_2c _HERELNe——s
so nastavitve enake kot za| 00 8:30 17:30 22:00
ponedeljek.
Sobota —
= Ni nastavitve ¢asovnika
; mm 2n Bl
Nedelja __ON__OFF, __OFF ON__
« Izvedite do 4 nastavitve. VLT \zre O] | || [zrel
8:00 10:00 19:00 21:00

FTXM60~71A2V1B
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= Nastavitev vklop-vklop-vklop-vklop. Omogoci nacin razporejanja s ¢asovnikom
in nastavljeno temperaturo.

= Nastavitev izklop-izklop-izklop-izklop. Za vsak dan je mogocle nastaviti le izklop
Casa.

Opomba: Pazite, da boste zagotovo usmerili brezZi¢ni daljinski krmilnik proti

notranji enoti in pocakajte na zvok sprejema, ko nastavljate delovanje tedenskega
¢asovnika.

INFORMACUA

Preden zacnete uporabljati funkcije ¢asovnika, MORA biti pravilno nastavljena ura na
enoti. Glejte "5.4.1 Nastavitev ¢asa" [» 19].

i

INFORMACUA

i @

= Tedenskega Casovnika in funkcije vklop/izklop ¢asovnika NI mogoce uporabljati
socasno. Delovanje vklop/izklop ¢asovnika ima prednost. Tedenski ¢asovnik bo v
pripravljenosti, izgine z LCD-ja. Ko je vklop/izklop ¢asovnika dokoncan,
bo samodejno aktiven tedenski casovnik.

Dan v tednu, nacin vklop/izklop ¢asovnika, ¢as in nastavitve temperature (samo za
nacin vklop c¢asovnika) je mogoce nastaviti s tedenskim casovnikom. Druge
nastavitve temeljijo na prejsnji nastavitvi vklopa casovnika.

6.11.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega ¢asovnika

1 Pritisnite L& 1.

Rezultat: Prikazana sta dan v tednu in rezervacijska Stevilka trenutnega dne.

MON

2 Pritisnite &% ali sia|, da bi izbrali Zeleni dan v tednu in rezervacijsko Stevilko.
Pritisnite [_Next ),

Rezultat: Dan v tednu nastavljen. in ON utripata.

:W@/i::ﬁ:—

R

4 Ppritisnite &% ali sea|, da izberete nacin.

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:

it e i

Zaslon Lastnost

ON Vklop ¢asovnika
OFF Izklop ¢asovnika
Prazno Izbrise rezervacijo

5 Pritisnite [ Next ).
Rezultat: Nastavljen je nacin vklop/izklop. in ¢as utripata.

OIEm | L0
G =R
[
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Opomba: Pritisnite za vrnitev na prej$nji zaslon. Ce izberete prazno,
nadaljujte na 9. korak.

6 Pritisnite &) ali (&), da izberete ¢as. Cas je mogoce nastaviti med 0:00~23:50
v 10-minutnih intervalih.

7  Pritisnite [ Next ).
Rezultat: Cas je nastavljen in in temperatura utripata.

€905
Opomba: Pritisnite za vrnitev na prej$nji zaslon. Ce je izbran izklop
Casovnika, nadaljujte na 9. korak.

8 Pritisnite Y ali m, da biizbrali Zeleno temperaturo.

Opomba: Nastavljena temperatura za tedenski ¢asovnik je prikazana le, ko je
nastavljate nacin tedenskega ¢asovnika.

INFORMACUA

[ ]
l Na brezzicnem daljinskem krmilniku je mogoce nastaviti temperaturo med 10~32°C,
ampak:

* v nacinu delovanja hlajenje in samodejno bo enota delovala pri minimalni
temperaturi 18°C, Ceprav je nastavljena na 10~17°C;

* V nacinu delovanja ogrevanje in samodejno bo enota delovala pri minimalni
temperaturi 30°C, Ceprav je nastavljena na 31~32°C.

9 Pritisnite [Next ),

Rezultat: Nastavite temperaturo in ¢as za vklop ¢asovnika. Nastavite Cas za
izklop ¢asovnika. Daikin eye sveti oranzno.

Rezultat: Pojavil se bo zaslon za novo rezervacijo.

10 Ponovite prej$nji postopek, da bi nastavili novo rezervacijo, ali pritisnite L2,
da bi dokoncali nastavitev.

Rezultat: se prikaze na LCD-ju.

Opomba: Rezervacijo je mogoce z enakimi nastavitvami skopirati na drug dan.
Glejte "6.11.2 Da bi skopirali rezervacije" [» 35].

6.11.2 Da bi skopirali rezervacije

Rezervacijo je mogoce skopirati na drug dan. Celotna nastavitev ¢asa izbranega dne
v tednu bo skopirana.

1 Pritisnite (& _].
2 Pritisnite s ali Ei“j, da biizbrali teden, ki ga Zelite skopirati.
3 Pritisnite (ZCopy ),

Rezultat: Nastavitev ¢asa izbranega dne v tednu bo skopirana.
‘-
LP

A I N
B D WEEKLY |8
TTUE"

]

]

4 Pritisnite s ali Lsfj, da bi izbrali Zeleni ciljni dan v tednu.
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5 Pritisnite (Copy ),

Rezultat: Celotna rezervacija je kopirana na izbrani dan in Daikin eye sveti oranzno.

'-

LP
CEEm-ON -0
e 00

25
Opomba: Da bi skopirali na drug dan, ponovite postopek.
6 Pritisnite (® ], da bi nastavljanje dokoncali.
Rezultat: se prikaZe na LCD-ju.

Opomba: Da bi spremenili nastavitev rezervacije posami¢ po kopiranju, glejte
"6.11.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega ¢asovnika" [» 34].

6.11.3 Da bi potrdili rezervacije

Potrdite lahko, ali so vse rezervacije nastavljene po vasih Zeljah.
1 Pritisnite (&1
Rezultat: Prikazana sta dan v tednu in rezervacijska Stevilka trenutnega dne.
500

250

2 Pritisnite &% alj @, da bi izbrali Zeleni dan v tednu in rezervacijsko Stevilko, ki
jo je treba potrditi, in videli podrobnosti rezervacije.

TUE

Opomba: Da bi spremenili nastavitev rezervacije, glejte "6.11.1 Da bi nastavili
delovanje tedenskega ¢asovnika" [» 34].

3 Pritisnite (® 1za izhod iz nacina za potrjevanje.

6.11.4 Da bi deaktivirali in reaktivirali delovanje tedenskega ¢asovnika
1 Da bi deaktivirali tedenski ¢asovnik, pritisnite (Weekly ] medtem ko je na LCD-ju
prikazan CIEZN.
Rezultat: izgine z LCD-ja in Daikin eye neha svetiti oranzno.
2 Da bi spet aktivirali funkcijo tedenski ¢asovnik, $e enkrat pritisnite (Weekly ]

Rezultat: Uporabljen bo zadnji nastavljeni nacin rezervacije.

6.11.5 Da bi zbrisali rezervacije

Da bi zbrisali posamicne rezervacije
To funkcijo uporabite, Ce Zelite zbrisati eno samo nastavitev rezervacije.

1 Pritisnite (& ],
Rezultat: Na zaslonu se pojavita dan v tednu in rezervacijska Stevilka.

2 Pritisnite & ali @, da biizbrali dan v tednu, ki ga Zelite izbrisati.
Pritisnite [_Next ),
Rezultat: BXE®, ON in OFF utripajo.

4 Pritisnite ¥ ali [+l in izberite "prazno".

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:
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P — k=

5 Pritisnite [_Next ),
Rezultat: Izbrana rezervacija je zbrisana.
6 Pritisnite L ® ]zaizhod.

Rezultat: Preostale rezervacije so aktivne.

Da bi zbrisali rezervacijo za vsak dan v tednu

To funkcijo uporabite, e Zelite zbrisati vse nastavitve rezervacij za en dan v tednu.
Uporabiti jo je mogoce v nacinu potrjevanja ali nastavljanja.

1 Pritisnite (& ],

2 Pritisnite &% ali @, da biizbrali dan v tednu, ki ga Zelite izbrisati.
3 Priblizno 5 sekund drzite (Weekly ],
Rezultat: Vse rezervacije za izbrani dan se izbrisejo.

4 Pritisnite L& ] za izhod.

Rezultat: Preostale rezervacije so aktivne.

Da bi zbrisali vse rezervacije

To funkcijo uporabite, e Zelite zbrisati vse rezervacije za vse dni v tednu hkrati.
Tega postopka NI MOGOCE uporabiti v naginu nastavitev.

1 Priblizno 5 sekund drzite na privzetem zaslonu.

Rezultat: Vse rezervacije bodo izbrisane.

6.12 Povezava v brezzicno krajevno omrezje

Preprosto poveZite svojo enoto v domace omrezje in prenesite aplikacijo, da bi
zamenjali termostat, nastavili urnike za temperaturne spremembe in pregledali
porabo elektricne energije in Se kaj.

Za podrobnosti o specifikacijah, nacinih nastavljanja, PZV in nasvetih za
odpravljanje tezav obiscite app.daikineurope.com.

[=] =]
[=]x:

Stranka mora priskrbeti:

= Pametni telefon ali tablico z vsaj najstarejSo podprto razliCico Androida ali iOS,
kot je navedeno na spletni strani app.daikineurope.com.

= internetno povezavo in komunikacijsko napravo, kot so modem, usmerjevalnik
itd.

= Dostopno toc¢ko v brezzicno omrezje LAN
= Namesceno brezpla¢no aplikacijo ONECTA

Opomba: Ce ju potrebujete, sta SSID (identifikator servisnega kompleta) in KEY
(geslo) na enoti.
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a Oznaka z SSID in KEY

6.12.1 Varnostni ukrepi pri uporabi brezzicnega prilagojevalnika za lokalno omrezje

NE uporabljajte v bliZini:

= zdravstvene opreme. Npr. pri osebah s srénimi spodbujevalniki ali ob
defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroca elektromagnetno interferenco.

= opreme za samodejno krmiljenje. Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za
javljanje pozarov. Ta izdelek lahko povzroci napacno delovanje opreme.

= mikrovalovne pecice. Lahko vpliva na brezzi¢na krajevna omrezja.

6.12.2 Postopek namestitve aplikacije ONECTA

1 Odprite trgovini Google Play (za naprave Android) ali App Store (za naprave
i0S) in poiscite "ONECTA".

2 Sledite navodilom na zaslonu, da namestite aplikacijo ONECTA.

INFORMACUA

o
l Poskenirajte QR-kodo, da prenesete in namestite aplikacijo ONECTA na svoj mobilni
telefon ali tablico:

6.12.3 Da bi nastavili brezZi¢no povezavo
Obstajata dva nacina, na katera lahko prikljucite brezzi¢ni prilagojevalnik v domace
omreije.

= S pametno napravo (pametnim telefonom, tablico) in SSID (identifikatorjem
servisnega kompleta) in KEY (geslom).

= Uporabite gumb WPS (nastavljanje zasSlitenega brezZicnega omrezja Wi-Fi) na
svojem usmerjevalniku Wi-Fi.

Za veC€ informacij in PZV glejte app.daikineurope.com.

Opomba: Nastavljanje se izvede z brezzicnim daljinskim krmilnikom v menuju za
nastavljanje brezzicnega krajevnega omrezja. Med nastavljanjem vedno usmerite
brezzi¢ni daljinski krmilnik v infrardeci sprejemnik signala na enoti.

INFORMACUA

o
l Pazite, da bo delovanje zaustavljeno pred nastavljanjem brezzicne povezave.
Povezave NI MOGOCE izvesti, ko enota deluje.

1 Zaustavite delovanje, preden nastavite brezzicno povezavo.
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2 Prepricajte se, da je brezzi¢ni usmerjevalnik dovolj blizu enote in da ni¢ ne

moti signala.
Menu Opis
! Preverjanje stanja povezave
c Povezava z gumbom WPS
3 Povezava s SSID in KEY
A Ponastavitev na tovarniske privzete nastavitve
off Brezzi¢ni prilagojevalnik za lokalno omrezje je izkljuc¢en

Da bi potrdili status povezanosti brezZicnega prilagojevalnika za lokalno omreije

1 Na menuju domacega zaslona pritisnite in vsaj 5 sekund drzite , medtem ko

enota ne deluje.

Rezultat: Pojavi se SP (menu za nastavitev brezzicne povezave).! utripa.

% ? S0¢ 5P

(5sec.)

o © 1NN N
i 0

2 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: ! utripa.

3 Preverite Daikin eye.

a Daikin eye
b Delno zeleno
¢ Rdece, oranzno ali modro

Barve Daikin Eye se izmenjujejo med
delno zelenoin ...

... potem brezzicni prilagojevalnik ...

Rdeca ni prikljucen

Oranino deluje in je pripravljen na povezavo v
domace omreZje z gumbom WPS na
usmerjevalniku, glejte "Da bi izvedli
povezavo z gumbom WPS" [» 40].

Modro povezano v domace omre?je:

= prek SSID + KEY.
ali

= prek gumba WPS na usmerjevalniku.

4 Pritisnite za izhod iz menuja.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.
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Da bi prikljucili brezzicni prilagojevalnik v domace omreije
Mozno je prikljuciti brezzicni prilagojevalnik v vase domace omrezje z:

= WPS gumbom (nastavljanje zascitenega omrezja) na usmerjevalniku (e je v
omrezju),

= SSID (identifikator servisnega kompleta) in KEY (geslo) - na enoti.
Da bi izvedli povezavo z gumbom WPS

1 Na menuju domacega zaslona pritisnite in vsaj 5 sekund drZite , medtem ko
enota ne deluje.

Rezultat: Pojavi se menu SP 1.} utripa.

2 Preklopite v menu SP 2, tako da enkrat pritisnete (v ali velkrat pritisnete ).

®
. |25 o | . oo
@ o U
;-@.,!‘ ()
Hon © 1N > 2 ‘ Sy
L = B //3\\

3 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: 2 utripa. Barve Daikin eye se izmenjujejo med oranzno in delno
zeleno.

4 Pritisnite gumb WPS na vasi komunikacijski napravi (npr. usmerjevalniku) v
Casu priblizno 1 minute. Glejte priro¢nik za uporabo vase komunikacijske
naprave.

Rezultat: Barve Daikin eye se izmenjujejo med modro in delno zeleno.

INFORMACUA

[ J
l Ce povezava z vasim usmerjevalnikom ni mogoca, poskusite postopek "Da bi izvedli
povezavo s Stevilko SSID in KEY" [» 40].

5 Pritisnite za izhod iz menuja.
Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.
Da bi izvedli povezavo s Stevilko SSID in KEY

1 Na menuju domacega zaslona pritisnite in vsaj 5 sekund drZite , medtem ko
enota ne deluje.

Rezultat: Pojavi se menu SP 1.} utripa.
2 Preklopite v menu SP 3, tako da dvakrat pritisnete [vhe) ali ve&krat pritisnete )

®
. |05 o | o o
@ T b
;T@:; ()
Hon © AN ‘ N ‘ 5
L = = //3;

3 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.
Rezultat: 3 utripa. Barve Daikin eye se izmenjujejo med rdeco in delno zeleno.

4 Odprite aplikacijo ONECTA na svoji pametni napravi in sledite korakom na
zaslonu.

Rezultat: Ce je bila povezava uspe$na, se barve Daikin eye izmenjujejo med
modro in delno zeleno.
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5 Pritisnite za izhod iz menuja.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniSko privzete
Na tovarnisko privzete vrnite nastavitve povezave, Ce Zelite:

= odklopiti brezzi¢ni prilagojevalnik za lokalno omrezje in komunikacijsko napravo
(npr. usmerjevalnik) ali pametno napravo,

= ponoviti nastavljanje, ¢e povezava ni bila uspesna.

1 Na menuju domacega zaslona pritisnite in vsaj 5 sekund drZite , medtem ko
enota ne deluje.

Rezultat: Pojavi se menu SP!.! utripa.
2 Preklopite v menu SP R, tako da dvakrat pritisnete (%) ali veekrat pritisnete (1]

®
. 1250 s | lsp
'?--ll e
AR (5 sec.) ‘2')(
MON L N
e 1000 R

3 Drzite (Wvsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: A utripa. Barve Daikin eye se izmenjujejo med rdeco in delno zeleno.
Nastavitev se ponastavi na tovarnisko privzeto.

4 Pritisnite za izhod iz menuja.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

Da bi izkljucili brezzicno povezavo

Ce Zelite izklju¢iti brezzi¢no povezavo:

1 Na menuju domacega zaslona pritisnite in vsaj 5 sekund drZite , medtem ko
enota ne deluje.

Rezultat: Pojavi se menu SP 1.} utripa.

2 Preklopite v menu SP off, tako da enkrat pritisnete (%) ali veekrat pritisnete

®
+ 258 5P 5P
@ & U
TEe () A9
MON N s U oo
© 1300 —oFf-

3 Drzite (W vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: off utripa. Daikin eye se izmenjuje med belo iz delno zeleno.
Komunikacija je izklju¢ena.

4 Pritisnite za izhod iz menuja.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

6.13 O multisistemu

V multisistemu je ena zunanja enota priklju¢ena na vec¢ notranjih enot. Primer:
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6.13.1 Nastavljanje prioritete prostorov

Nastavljanje prioritete prostorov zahteva zacetno programiranje, ki se opravi v fazi
montaze. Prosimo, da se obrnete na pooblas¢enega prodajalca za pomoc.

Ko je nastavitev prioritete prostorov neaktivna ali je ni

Ce deluje ve¢ kot ena notranja enota, ima prednost enota, ki je bila prva vklopljena.
Druge enote nastavite na enak nacin delovanja. V nasprotnem primeru bodo te
enote presle v stanje pripravljenosti in Daikin eye bo utripal (to NE pomeni napake
v delovanju).

Izjeme: Ce je prva enota, ki je bila vkljuéena, nastavljena na samo ventilator, v
drugih prostorih pa je nastavljen nacin ogrevanje, bo imela prednost enota,
nastavljena na ogrevanje. Prva enota bo Sla v pripravljenost in Daikin eye bo utripal.

INFORMACUA

* Nacine delovanja hlajenje, susenje in samo ventilator je mogoce uporabljati
socasno.

i

® Nacin samodejnega delovanja samodejno izbere hlajenje ali ogrevanje glede na
temperaturo prostora in nastavitev temperature. Ce je izbran samodejni nacin
delovanja, vse enote delujejo v nacinu, ki bil izbran za enoto, ki ste jo vkljucili
prvo.

Prioriteta v nacinu delovanja tiho delovanje zunanje enote

Glejte "6.8.2 Funkcija tiho delovanje zunanje enote" [» 29].

1 Nastavite tiho delovanje zunanje enote za vse prostore z brezzi¢nimi
daljinskimi krmilniki enot.

2 Da bi preklicali tiho delovanje zunanje enote, lahko ustavite delovanje v 1
prostoru z brezzi¢nim daljinskim krmilnikom.

Rezultat: Delovanje se bo ustavilo v vseh prostorih. £& bo ostalo na zaslonu
vseh drugih brezZi¢nih daljinskih krmilnikov.

3 Da bi odstranili simbol z drugih brezZi¢nih daljinskih krmilnikov, zaustavite tiho
delovanje zunanje enote lo¢eno v vseh prostorih.

Rezultat: Simbol £& bo izginil.

Ko je nastavljena prioriteta prostorov
Za vsak prostor lahko nastavite drugi nacin delovanja.

Primer: Prostor A ima prioriteto, izbran je nacin delovanja hlajenje.

Vodnik za uporabnika 4 DAIKIN FTXM60~71A2V1B
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Nacin delovanja v prostorih B, C, |Stanje v prostorih B, Cin D

D

Hlajenje, susenje ali samo Trenutni nacin delovanja

ventilator

Ogrevanje Stanje pripravljenosti. Delovanje se nadaljuje,
ko enota v prostoru A preneha delovati.

Samodejno Ce se hlajenje nadaljuje. Ce enota za ogrevanje
preklopi v pripravljenost. Delovanje se
nadaljuje, ko enota v prostoru A preneha
delovati.

Prioriteta pri uporabi delovanja mocno
Primer: Prostor A ima prioriteto. Prostori B, C in D delujejo.
1 Nastavite delovanje mocno za prostor A.
Rezultat: Zmogljivost v prostoru A je povecana. Zmogljivost hlajenja ali ogrevanja v
prostorih B, Cin D je lahko nekoliko zmanjsana.
Prioriteta v nacinu delovanja tiho delovanje zunanje enote
Primer: Prostor A ima prioriteto.
1 Nastavite tiho delovanje zunanje enote na enoti.

Rezultat: Vse enote soasno preklopijo v tiho delovanje zunanje enote.

6.13.2 Tiho no¢no delovanje

Nastavitev tihega nocnega nacina delovanja zahteva zacetno programiranje med
namescanjem. Prosimo, da se obrnete na svojega prodajalca za pomoc. Ta nacin
zmanjsa sum delovanja zunanje enote ponoci, tako da zmanjSa ucinkovitost
hlajenja.

Nacin delovanja tiho no¢no delovanje se aktivira, ko temperatura pade za >5°C ali
vel pod najvisjo temperaturo tega dne.

6.13.3 Zaklepanje nacina hlajenje/ogrevanje in multi-sistem

Zaklepanje nacina hlajenje/ogrevanje plocevinka je mogoce nastaviti tudi prek
zunanje enote Multi. Prosimo, da se obrnete na pooblas¢enega prodajalca za
pomoc. Zaklepanje nacina hlajenje/ogrevanje prisilno nastavi enoto bodisi v
hlajenje ali v ogrevanje. To funkcijo aktivirajte, ko Zelite nastaviti vse povezane
notranje enote v multisistemu na 1 nacin delovanja.

INFORMACUA

Zaklepanja nacina hlajenje/ogrevanje NI MOGOCE aktivirati skupaj z nastavitvijo
prioritete prostorov.

i
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7 | Varevanje z energijo in optimalno delovanje

7 VarcCevanje z energijo in optimalno delovanje

INFORMACIA

= Tudi Ce je enota izkljucena, trosi elektriko.

i

* Ko je po izpadu elektrike spet vzpostavljeno napajanje, se bo vkljucil prej izbrani
nacin delovanja.

OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in Zivali NE izpostavljajte neposrednemu zracnemu toku iz
enote.

OPOMBA

Predmetov, ki se ne smejo zmociti, NE postavljajte pod notranjo in/ali zunanjo enoto.
Sicer lahko kondenziranje na enoti ali na ceveh za hladivo, umazanija v zra¢nem filtru
ali zamasitev odvodnih cevi povzrocijo kapljanje in se lahko predmeti pod enoto
zamazejo ali poskodujejo.

OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivin razprsil in NE uporabljajte
sprejev v blizini enote. Sicer lahko povzrocite pozar.

OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuzevanje. V enoti
se lahko naberejo kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so preobcutljivi na kemikalije.

> B> o P

Upostevajte naslednje varnostne ukrepe, da bi zagotovili, da sistem pravilno deluje.

= Preprecite neposreden vdor soncne svetlobe v prostor med hlajenjem, tako da
uporabljate zavese ali zaluzije.

Prepricajte se, da je obmocje dobro prezracevano. NE zapirajte nobenih odprtin
za prezracevanje.

= Redno zracite. RazSirjena uporaba zahteva posebej pozorno zracenje.

= Vrata in okna naj bodo zaprta. Ce ostanejo vrata in okna odprta, bo zrak odtekal
iz prostora ter povzrocil zmanjsanje ucinka hlajenje ali gretje.

= Pazite, da ga ne boste prevec ohladili ali prevec segreli. Da bi varcevali z energijo,
naj bo temperatura nastavljena na srednjo vrednost.

= Ob vstopno in izstopno zracno odprtino enote nikoli ne postavljajte predmetov.
To lahko povzroci zmanjsan ucinek ogrevanja/hlajenja ali zaustavi delovanje.

Izkljucite stikalo za glavno napajanje enote, ko enote dlje ¢asa NE uporabljate. Ce
je glavno stikalo vklopljeno, enota trosi elektriko. Stikalo za glavno napajanje
vkljucite 6 ur, preden enoto spet zaZzenete, da bi zagotovili nemoteno delovanje.

= Ce vlainost presega 80% ali ¢e se odto¢na odprtina zamasi, lahko nastane
kondenzat.

= Ustrezno naravnajte temperaturo prostora, da vam bo udobno. Izogibajte se
prekomernemu hlajenju ali segrevanju prostora. Naj vas opozorimo, da bo
preteklo nekaj casa, preden bo sobna temperatura dosegla nastavljeno.
Pretehtajte uporabo moznosti nastavitve ¢asovnika.

Prilagodite smeri pretoka zraka, da se izognete zbiranju hladnega zraka na tleh ali
toplega zraka pod stropom. (Med hlajenjem ali susenjem usmerite zrak v strop,
med ogrevanjem v tla.)

Vodnik za uporabnika
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7 | Varcevanje z energijo in optimalno delovanje

= |zogibajte se neposrednemu pretoku zraka v smeri ljudi v prostoru.

= Sistem uporabljajte znotraj priporocenega temperaturnega obmocja (26~28°C za
hlajenje in 20~24°C ogrevanje), da bi prihranili energijo.

FTXM60~71A2V18B 4 DAIKIN Vodnik za uporabnika
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8 Vzdrzevanje in servisiranje

8.1 Pregled: vzdrzevanje in servisiranje

Monter mora izvesti letno vzdrZevanje.

O hladivu

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuscajte v ozracje.
Tip hladiva: R32

Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 675

OPOMBA
Veljavna zakonodaja o fluoriranih toplogrednih plinih zahteva, da je koli¢ina hladiva

enote navedena s tezo in ekvivalentom CO,.

Formula za izracun koli¢ine v ekvivalentu ton CO,: vrednost potenciala globalnega
segrevanja za hladivo x skupna koli¢ina hladiva [v kg]/1000

Za vec informacij se obrnite na svojega monterja.

OPOMBA
Vzdrzevanje MORA opraviti pooblas¢en monter ali servisni zastopnik.

Priporo¢amo, da vzdrZevanje izvedete vsaj enkrat letno. Je pa mogoce, da veljavna
zakonodaja zahteva krajsa vzdrzevalna obdobja.

OPOZORILO
= Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE puséa. Ce hladivo uhaja v

prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali Stedilnika, lahko pride do
pozara ali do nastajanja skodljivega plina.

= |ZKUUCITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezradite in stopite v stik s
prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.

* Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je
puscalo hladivo, popravljen.

ﬁ OPOZORILO
= NE luknjajte in ne seZigajte delov tokokroga za hladivo.

= NE uporabljajte Cistilnih sredstev ali nacinov za pospesevanje tajanja, razen tistih,
ki jih priporoca proizvajalec.

= Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

OPOZORILO
Naprava mora biti skladis¢ena tako, da se prepreci mehanske poskodbe, in v dobro

prezracenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vziga (npr.: odprtega
plamena, delujoce naprave na plin ali delujocega elektri¢cnega grelnika). Poleg tega
mora biti prostor v izmeri, navedeni v Splo3nih varnostnih ukrepih.

c NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

Da bi odistili klimatsko napravo ali zracni filter, pazite, da boste zaustavili napravo in
1ZKLJUCILI napajanja. Sicer lahko pride do elektri¢nega udara in pokodbe.

Vodnik za uporabnika 4 DAIKIN FTXM60~71A2V1B
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OPOZORILO
Da bi prepredili elektri¢ni udar ali pozar:
= NE izpirajte enote.
® Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.

* Na enoto NE postavljajte vsebnikov z vodo.

OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fitingih nastale
poskodbe. Ce je poskodovana, lahko pade in koga poskoduje.

OPOMIN

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so ostre in vas lahko porezejo.

>B> B P

OPOZORILO

Ko delate na visini, pazite na to, kako uporabljate lestve.

Na notranji

enoti se lahko pojavijo naslednji simboli:

Simbol

Razlaga

[

Izmerite napetost na prikljuc¢kih kondenzatorjev glavnega
tokokroga ali na elektri¢nih sestavnih delih, preden za¢nete
servisiranje.

8.2 Da bi ocistili notranjo enoto in brezzicni daljinski krmilnik

OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek cisc¢enja lahko poskodujejo plasticne komponente
in povzrocijo iztekanje vode. Ce na elektricne komponente, na primer na motorje,
pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vziga.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

Pred ciscenjem se prepricajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite na OFF ali
odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do elektri¢cnega udara in poskodbe.

A
A\
®

OPOMBA

® NE uporabljajte bencina, benzola, razredcila, paste za poliranje ali tekocega
insekticida. Mozna posledica: Razbarvanje in deformacija.

= NE uporabljajte vode ali zraka s temperaturo 40°C ali toplejse. MoZna posledica:
Razbarvanje in deformacija.

= NE uporabljajte sredstev za loscenje.
® NE uporabljajte grobe krtace. Mozna posledica: Povrsinski lak se zac¢ne lusciti.

= Kot koncni uporabnik ne smete NIKOLI sami Cistiti notranjih delov enote. To delo
mora izvesti kvalificiran serviser. Stopite v stik s prodajalcem.

1 Obridite z mehko krpo. Ce je madeze tezko ocistiti, uporabite vodo ali nevtralni
detergent.

FTXM60~71A2V1B
Sobna klimatska naprava Daikin
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8.3 Da bi odistili celno plosco

/

1 Celno plos¢o odistite z mehko krpo. Ce je madeze tezko odistiti, uporabite
vodo ali nevtralni detergent.

8.4 Da bi odstranili celno plosco

1 Prste postavite v vdolbinici na enoti (po ena na levi in na desni strani) in
odprite ¢elno plosco, dokler se ne zaustavi.

2 Precko na levi ploS¢i potisnite navzven in odklopite Celno ploS¢o z enote.
(Odstranite precko na desni strani ¢elne plos¢e na enak nacin.)

a Os celne plosce

3 Ko odstranite obe precki ¢elne plosce, povlecite ¢elno plosco proti sebi in jo
odstranite.

8.5 O zracnih filtrih

Uporaba enote z zamazanim filtrom pomeni, da filter:
= NI MOGOCE odisaviti zraka,

= NE MORE odistiti zraka,

= povzroca slabse ogrevanje/hlajenje,

= povzroCa neprijetne vonjave.

Seznam uporabljenih artiklov, uporabljenih v Daikinovih izdelkih, ki temeljijo na

Regulativi (EU) §t. 528/2012

Obdelan izdelek iz biocidnega Zracni filter s smolo

proizvoda

Aktivna snov Srebrovo fosfatno steklo

Vsebina <0,02%

CAS st. 308069-39-8

Aktivna snov funkcija Antivirusni in antibakterijski ucinek
Vodnik za uporabnika 4 DAIKIN FTXM60~71A2V1B
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Seznam uporabljenih artiklov, uporabljenih v Daikinovih izdelkih, ki temeljijo na
Regulativi (EU) st. 528/2012

Varnostne informacije ZdruZljivost z RoHS, nestrupen in
nekoroziven.

Ni specificiranih priporocil PPE.

Odlaganje morajo ustrezati vladnim in
zakonskim zahtevam predpisom za
odlaganje materiala.

Skladisciti pri sobni temperaturi.

Ce pride v stik z o¢esno sluznico -
splaknite z vodo

Ce pride v stik s koZo - splaknite z vodo,
ne bi smelo vplivati na koZo

Vdihovanje - navedene niso nobene
posebne nevarnosti

8.6 Da bi ocistili zracne filtre

1 Jezi¢ek na sredini vsakega filtra potisnite in ga nato povlecite navzdol.

2 lzvlecite zracne filtre.

T

3 Dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev snemite z vseh
4 kaveljckov.
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4 Operite zracne filtre z vodo ali jih odistite s sesalcem.

FTXM60~71A2V18B 4 DAIKIN Vodnik za uporabnika
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5 Namocite v mla¢ni vodi za priblizno 10 do 15 minut.

INFORMACUA

= Ce se prah NE spere z lahkoto, jih operite z nevtralnim detergentom, raztopljenim

v mlacni vodi. Zracne filtre posusite v senci.

i @

® Priporocljivo je, da zracne filtre oCistite vsaka 2 tedna.

8.7 Da bi ocistili dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih
delcev (Ag-ion filter)

° INFORMACIA
l Z vodo ga ocistite vsakih 6 mesecev.

Filter za odstranjevanje vonjev iz titanijevega apatita in protialergenski filter iz

1
srebrovih delcev odstranite tako, da ju snamete z vseh 4 kavelj¢kov.

( )

-—)
_57 S

\ J <

a
a Jezicek
2 Odstranite prah s filtra s sesalcem.

3 Filter za od 10 do 15 minut namocdite v toplo vodo.

Opomba: Filtra NE odstranite iz ohisja.

Vodnik za uporabnika 4 DAIKIN FTXM60~71A2V1B
Sobna klimatska naprava Daikin
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4 Po pranju otresite vodo in ga posusite v senci. Filtra NE oZemajte.

8.8 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter
srebrnih delcev (Ag-ion filter)

INFORMACUA

i

Filter zamenjajte vsaka 3 leta.

1 Odstranite filter z jezickov ohisja filtra in zamenjajte filter z novim.

INFORMACUA

i @

= Ohisja NE zavrzite, ampak ga znova uporabite.

= Stari filter zavrzite kot negorljiv odpadek.

Da bi narocili dezodorirni filter iz titanijevega apatita ali filter srebrnih delcev,
stopite v stik s prodajalcem.

Element Stevilka dela
Dezodorirni filter iz titanijevega apatita | KAF970A46
Filter srebrnih delcev KAFO57A41

8.9 Da bi spet namestili celno plosco

1 Namestite celno plos¢o. Poravnajte osi z rezami in jih potisnite do konca.

2 Pocasi zaprite ¢elno plosco in pritisnite na obeh straneh v sredini.

8.10 Pred dolgim obdobjem nedelovanja upostevajte naslednje tocke

Enota naj nekaj ur deluje v nacinu samo ventilator, da se njena notranjost dobro
osusi.

1 Pritisnite in izberite delovanje >
2 Pritisnite (© za zagon delovanja.

FTXM60~71A2V1B

_ N VDAIKIN
Sobna klimatska naprava Daikin
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Ko enota neha delati, izkljucite stikalo.
Ocistite zracne filtre in jih vrnite na njihova mesta.

Odstranite baterije iz brezzi¢nega daljinskega krmilnika.

INFORMACUA

[
l Priporo¢amo vam, da strokovnjak opravi periodi¢no vzdrzevanje. Strokovnjaka vam
bo priporocil vas prodajalec. Stroske vzdrZzevanja nosi stranka.

V dolocenih delovnih pogojih se notranjost enote po nekaj sezonah uporabe lahko
umaze, kar ima za posledico slab ucinek delovanja. To lahko povzroci neucinkovitost.

Vodnik za uporabnika 4 DAIKIN FTXM60~71A2V1B
Sobna klimatska naprava Daikin

52 4P518786-14M —2024.01



9 | Odpravljanje tezav

9 Odpravljanje tezav

Ce pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca opreme.

po zaiganem itd.).

OPOZORILO
Izkljuéite napravo in PREKINITE napajanje, ¢e se zgodi karkoli nenavadnega (vonj

Nadaljnje delovanje enote v taksnih pogojih lahko povzrodi poskodbe naprave,
elektri¢ni udar ali pozar. Stopite v stik s prodajalcem.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

Okvara

Poseg

ne deluje pravilno.

Ce se pogosto proZijo varnostne naprave, na IzkljuCite glavno stikalo.
primer varovalke, stikala ali stikalo na
ozemljitvenem vodniku, ali pa ¢e stikalo ON/OFF

Ce voda pusca iz enote.

Zaustavitev delovanja.

Stikalo za delovanje NE deluje pravilno. Izkljucite (OFF) elektricno

omreije.

Daikin eye utripa in na brezzi¢cnem daljinskem Obvestite monterja in mu
krmilniku lahko preverite kodo napake. Da bi sporocite kodo napake.
prikazali kodo napake, glejte "9.2 Odpravljanje
tezav na podlagi kod napake" [» 56].

Ce sistem NE deluje pravilno, razen v zgoraj opisanih primerih, in ni videti, da bi bila
razlog ena od nastetih okvar, raziscite sistem v skladu z naslednjim postopkom.

Okvara

Poseg

Sistem sploh ne deluje.

= Preverite, ali gre za izpad elektricnega toka.
Po&akajte, da bo napajanje spet vzpostavljeno. Ce
med delovanjem zmanjka elektricnega toka, se bo
sistem samodejno zagnal, takoj ko bo napajanje
spet na voljo.

= Preverite, da se nista sproZila varovalka ali
prekinjalo. Zamenjajte varovalko in ponastavite
prekinjalo, Ce je to potrebno.

Preverite baterije v brezZicnem daljinskem
krmilniku.

Preverite nastavitev ¢asovnika.

Sistem nenadoma neha
delovati.

= Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zracna
odprtina zamaseni. Odstranite ovire in se
prepricajte, da se zrak lahko pretaka.

Klimatska naprava lahko neha delovati po
nenadnih konicah elektricne napetosti, da zasditi
sistem. Po 3 minutah se samodejno spet vklopi.

Ventilator bo nehal delovati
med delovanjem zracnega
pretoka.

Ce je doseZena nastavljena temperatura, se bo mo¢
zratnega pretoka zmanjsala in delovanje se bo
zaustavilo. Delovanje se bo samodejno spet zagnalo,
ko se notranja temperatura dvigne ali pade.

FTXM60~71A2V1B |4 DAIKIN Vodnik za uporabnika
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Okvara

Poseg

Lamele NE za¢nejo nihati
takoj.

Notranja enota prilagodi polozaj lamel. Lamele se
bodo kmalu zacele spet premikati.

Delovanje se NE zacne
tako;j.

Ce ste pritisnili gumb ON/OFF takoj po zaustavitvi
delovanja ali ¢e je bil spremenjen nacin. Delovanje
se bo zagnalo po 3 minutah, da bo sistem zasciten.

Sistem deluje, a ne hladi ali
ogreva dovolj.

= Preverite nastavitev zracnega pretoka.
"6.4 Zracni pretok" [» 24].

= Preverite nastavitev temperature. Glejte "6.3.1 Da
bi  zagnali/zaustavili delovanje in  nastavili
temperaturo" [» 24].

Glejte

= Preverite, ali je nastavitev smeri zracnega pretoka
ustrezna. Glejte "6.5 Smer zracnega
pretoka" [» 25].

= Preverite, ali sta vstopna ali
odprtina zamaseni. Odstranite
prepricajte, da se zrak lahko pretaka.

izstopna zracna
ovire in se

= Preverite, ali so zracni filtri zamaseni. Ocistite
zracne  filtre.  Glejte "8  Vzdrievanje in
servisiranje" [» 46].

= Preverite, ali so odprta okna ali vrata. Zaprite okna
in vrata, da ne bi v prostor pihal veter.

= Preverite, ali enota deluje v var¢nem nacinu ali v
nacinu tiho delovanje zunanje enote. Glejte
"6.8 Delovanje moc¢no in tiho delovanje zunanje
enote" [» 29].

= Preverite, ali je tik pod enoto ali ob notranji enoti
pohistvo. Premaknite pohistvo.

Sistem deluje, vendar
ogrevanje ni zadostno (zrak
NE piha iz enote).

= Klimatska naprava se morda ogreva za nacin
ogrevanja. Pocakajte od 1 do 4 minut.

= Ce se sligi zvok pretakanja, je zunanja enota morda
v nacinu odmrzovanja. Pocakajte od 4 do 12
minut.

Casovnik ON/OFF ne deluje
v skladu z nastavitvami.

= Preverite, ali sta tedenski ¢asovnik in vklop/izklop
¢asovnika nastavljena na enak ¢as. Spremenite ali
deaktivirajte nastavitev. Glejte "6.10 Delovanje
vklop/izklop c¢asovnika" [» 30] in "6.11 Funkcija
tedenski casovnik" [» 33].

= Preverite, ali sta ura in dan v tednu nastavljena
pravilno. Glejte "5.4 Nastavitev ¢asa" [» 19].

Hlajenja NI MOGOCE
izbrati.

Preverite, da vas sistem NI razli¢ica samo za
ogrevanje.

Med delovanjem se
naprava ¢udno obnasa.

Klimatska naprava se lahko nenavadno odziva zaradi
strele ali radijskih valov. Obrnite prekinjalo na OFF in
nazaj ON.

Vodnik za uporabnika
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9.1

9.11

9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.15

9.1.6

Okvara Poseg
Enota NE sprejema signalov | = Preverite baterije v brezzicnem daljinskem
z brezzi¢nega daljinskega krmilniku. Glejte "5.2 Da bi vstavili baterije" [» 18].
krmilnika .

= Preverite, da oddajnik NI izpostavljen neposredni
soncni svetlobi.

= Preverite, ali so v prostoru fluorescentne luci.
Stopite v stik s prodajalcem.

Zaslon brezzi¢nega Zamenjajte baterije na uporabniskem vmesniku.
daljinskega krmilnika je
prazen.

Druge elektri¢ne naprave | Ce signali brezzi¢nega daljinskega krmilnika prozijo
zacnejo delovati. druge elektricne naprave, jih odmaknite in stopite v
stik s prodajalcem.

Ce te7ave ne morete odpraviti sami, se po preverjanju vseh zgornjih elementov
obrnite na monterja in navedite simptome, celotno ime modela enote (po
moznosti s proizvodno Stevilko) in datum namestitve.

Simptomi, ki NISO sistemske napake

Naslednji simptomi NISO sistemske napake:

Simptom: Slisati je zvok pretakanja vode

= Ta zvok povzroca hladivo, ki se pretaka po enoti.
= Zvok lahko nastane, ko voda tece od enote med hlajenjem ali susenjem.

= Hladivo tece v klimatsko napravo, tudi ¢e je notranja enota izklju¢ena in deluje
notranja enota v drugem prostoru.
Simptom: Slisati je pihajoc zvok
Zvok se slisi, ko se spremeni smer toka hladiva (npr. pri preklapljanju s hlajenja na
ogrevanje).
Simptom: Slisati je klikajo¢ zvok

Ta zvok nastane, ko se enota minimalno Siri ali kréi ob spremembah temperature.

Simptom: Slisati je ZvizgajoC zvok

Ta zvok se slisi zaradi pretakanja hladiva med odmrzovanjem.

Simptom: Slisi se klikajo¢ zvok med delovanjem ali mirovanjem

Ta zvok nastane, ko delujejo ventili za nadzor hladiva ali drugi elektri¢ni deli.

Simptom: Slisi se ploskajoc¢ zvok

Ta zvok nastane, ko zunanja naprava vsesava zrak iz prostora (npr. izpusni
ventilator, izvle€ni pokrov), ko so vrata in okna v prostoru zaprta. Odprite vrata ali
okna ali izkljucite napravo.

FTXM60~71A2V1B
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9.1.7

9.1.8

9.1.9

9.1.10

9.1.11

9.1.12

9.1.13

9.2

Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota, zunanja enota)

Ko sistem preklopi iz nacina ogrevanje po odmrzovanju. Vlaga, ki nastane pri
odmrzovanju, se spremeni v paro in se sprosti skozi odvod.

Simptom: Enote lahko oddajajo neprijeten vonj

Enota lahko vpije vonj po prostorih, pohistvu, cigaretnem dimu itd. in ga nato spet
oddaja.

Simptom: Ventilator zunanje enote se vrti, ko naprava ni vklopljena

= Po izklopu naprave. Ventilator zunanje enote se zaradi zascite naprave vrti Se 30
sekund.

= Ko klimatska naprava ni vklopljena. V primeru zelo visokih zunanjih temperatur
se ventilator zunanje enote zacne vrteti zaradi zascite naprave.

Simptom: Hitrost ventilatorja notranje enote NE ustreza nastavitveni tocki (med hlajenjem
v hladnem okolju v multi-sistemu)

= Med hlajenjem v hladnem okolju v multi-sistemu lahko notranja enota spremeni
hitrost ventilatorja ne glede na uporabnisko nastavitev, da odmrzne
izmenjevalnik toplote notranje enote.

Simptom: Nastavitev zracnega pretoka se NE zaZzene nazaj samodejno, ko Udobni zracni
pretok deaktivirate z aplikacijo ONECTA

Ce udobni zra¢ni pretok deaktivirate v aplikaciji ONECTA, se zraéni pretok NE
obnovi na prejsnji nastavitvi zraCnega pretoka in notranja enota deluje s
samodejnim zracnim pretokom.

Simptom: Nekatere ikone delovanja niso vidne na brezzi¢nem daljinskem krmilniku ali
nekaterih funkcij ni mogoce aktivirati v aplikaciji ONECTA

Nekatere kombinacije funkcij niso dovoljene (zgled: nac¢in samo ventilator in tiho
delovanje zunanje enote). Te funkcije so lahko prikazane v aplikaciji ONECTA,
vendar funkcije NI MOGOCE aktivirati.

Simptom: V aplikaciji ONECTA mocno delovanje NI prikazano kot aktivno

Ce je moéno delovanje aktivirano, medtem ko je notranja enota izklju¢ena, mo¢no
delovanje morda ne bo prikazano kot aktivno 2 minuti, dokler se podatki iz oblaka
ne osvezijo.

Odpravljanje tezav na podlagi kod napake

Diagnosticiranje napak z brezZi¢nim daljinskim krmilnikom

Ce enota naleti na problem, lahko napako prepoznate po kodi napake na
brezzicnem daljinskem krmilniku. Preden kodo napake ponastavite, morate
razumeti vsebino tezave in ustrezno ukrepati. To naj naredi pooblas¢en monter ali
vas lokalni prodajalec.
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i @

INFORMACIA
Glejte servisni prirocnik za:
® Popoln seznam kod napak

* Podrobni vodic¢ za odpravljanje tezav za vsako napako

Da bi na brezzicnem daljinskem krmilniku preverili kodo napake

1 Brezzicni daljinski krmilnik usmerite v enoto ter pritisnite in vsaj 5 sekund
drzite (Cancel ]

Rezultat: 00 utripa na delu zaslona z nastavitvijo temperature.

2 Brezzi¢ni daljinski krmilnik usmerite v enoto ter pritiskajte CCancel ] dokler ne
zaslisite dolgega piska.

Rezultat: Zdaj je koda prikazana na zaslonu.

i

INFORMACUA

= Kratek zvocni signal in 2 zaporedna zvocna signala oznacujejo kode, ki ne
obstajajo.

= Da bi preklicali prikaz kode, pritisnite in 5 sekund drzite (Cancel ] Koda bo izginila
z zaslona tudi, ¢e gumba NE pritisnete v 1 minuti.

Sistem

Koda napake

Opis

V redu

Pomanjkanje hladiva

ue Zaznavanje previsoke napetosti
U3 Nepravilen prenos
uy Napaka pri prenosu signala (med notranjo in zunanjo enoto)

Notranja enota

Koda napake

Opis

R Napaka na tiskanem vezju notranje enote

RS Zascita pred zmrzovanjem ali zascita pred previsokim tlakom
RS Napaka na motorju ventilatorja (motor DC)

oy Napaka na termistorju notranjega izmenjevalnika toplote

s Napaka na termistorju sobne temperature

Zunanja enota

Koda napake

Opis

] Napaka na Stirismernem ventilu

£! Napaka na tiskanem vezju zunanje enote

£3 ProZenje visokotlacnega stikala (HPS)

£5 Aktiviranje preobremenitve (preobremenitev kompresorja)
£5 Zaklep kompresorja

£ Zaklep ventilatorja DC

FTXM60~71A2V1B
Sobna klimatska naprava Daikin
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Koda napake |Opis

F3 Nadzor temperature izpustnega ventila

H3 Okvara visokotla¢nega stikala (HPS)

HE Nepravilno delovanje senzorja polozaja

HE Napaka na enosmerni napetosti (DC)/tipalu toka
H3 Napaka na termistorju zunanje temperature

J3 Napaka na termistorju izpustne cevi

JE Napaka na termistorju zunanjega izmenjevalnika toplote
Ly Dvig temperature sevalne lamele

LS Previsok tok inverterskega kompresorja (DC)

Py Napaka na termistorju sevalne lamele

9.3 Odpravljanje tezav s povezavo v brezzicno krajevno omrezje

V naslednji tabeli je kratek opis, kako odpraviti tezave. Ce ne pomaga nobena od
resitev, pojdite na app.daikineurope.com/, kjer je vec informacij in kjer so odgovori

na pogosto zastavljena vprasanja.

Tezava

Poseg

Povezava v brezzicno omrezje ni
mogoca (Daikin eye NE utripa med
nastavljanjem povezave v brezzi¢no
krajevno omrezje).

Enoto poskusite uporabljati brez

brezzicnega daljinskega krmilnika.
Preverite, ali je vklju¢eno napajanje.

Enoto izkljucite in spet vkljucite.

BrezZi¢no krajevno omreZje NI vidno na
zaslonu s pregledom enot (domacdi
zaslon), potem ko je bil nastavljen
(moznost WPS).

Prepricajte se, da je prilagojevalnik za
brezzicno krajevno omreZje dovolj
blizu komunikacijske naprave.

Preverite, ali komunikacija deluje.

Prepricajte se, da je pametna naprava
povezana v isto brezzicno omrezje kot
prilagojevalnik za brezzicno omreije.

SkuSajte ponastaviti nastavitve na
tovarnisko privzete in  ponovite
postopek nastavljanja. Glejte "Da bi
vrnili nastavitve povezave na
tovarnisko privzete" [» 41].

Brezzicno omrezje NI vidno v
razpoloZljivih brezziénih omrezjih na
pametni napravi (moznost dostopne
tocke).

Skusajte preklopiti med nastavitvijo
dostopne tocke in WPS, da bi
spremenili brezzi¢ni kanal. Brezzi¢ni
kanal MORA biti med 1~13.

Preverite, ali komunikacija deluje.

SkuSajte ponastaviti nastavitve na
tovarnisko privzete in  ponovite
postopek nastavljanja. Glejte "Da bi
vrnili nastavitve  povezave na
tovarnisko privzete" [» 41].
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Tezava

Poseg

Prikazana notranja/zunanja
temperaturna vrednost v ONECTA se
razlikuje od vrednosti, ki so jo izmerile
druge naprave.

= ONECTA prikazuje notranjo/zunanjo
temperaturo samo v okolici notranje/
zunanje enote.

* |zmerjena temperatura drugih naprav
se morda razlikuje zaradi drugacnih
pogojev okoli enote (npr. neposredna
soncna svetloba, nabiranje sreza ...).

= Temperatura, prikazana na ONECTA,
je le okvirna.

FTXM60~71A2V1B
Sobna klimatska naprava Daikin
4P518786-14M —2024.01

PDAIKIN

Vodnik za uporabnika

59



10 | Odlaganje

10 Odlaganje

OPOMBA
Sistema nikar NE poskusajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom,

oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je
treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklaZo.
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11 Pojmovnik

Prodajalec
Prodajni distributer za izdelek.

Pooblasc¢eni monter
Tehni¢no usposobljena oseba, kvalificirana za namestitev izdelka.

Uporabnik
Oseba, ki poseduje izdelek in/ali ga uporablja.

Veljavna zakonodaja
Vse mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne direktive, zakoni, uredbe
in ali kodeksi, ki se nanasajo na doloc¢en izdelek ali podrodje.

Servisno podjetje
Kvalificirano podjetje, ki lahko izvaja ali koordinira zahtevane storitve za
izdelek.

Prirocnik za montazo
Priro¢nik z navodili, izdelan za dolocen izdelek ali aplikacijo, v katerem je
razloZeno, kako izdelek namestiti, ga nastaviti in vzdrZevati.

Prirocnik za uporabo
Priro¢nik z navodili, izdelan za dolo¢en izdelek ali aplikacijo, v katerem je
razloZzeno, kako izdelek uporabljati.

Oprema
Nalepke, prirocniki, listi z informacijami in oprema, ki je dobavljena z
izdelkom in jo je treba namestiti v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Opcijska oprema
Oprema, ki jo izdela ali potrdi Daikin, ki jo je mogoce kombinirati z izdelkom
v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Lokalna dobava
Oprema, ki je NE izdeluje Daikin, ki jo je mogoce kombinirati z izdelkom v
skladu z navodili v spremni dokumentaciji.
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