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1 | Om dokumentationen

1 Om dokumentationen

1.1 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at kgbe dette produkt. Ggr venligst fglgende:

= Behold dokumentationen til fremtidig brug.
Malgruppe
Slutbrugere

INFORMATION

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af specialuddannede eller uddannede
brugere i butikker, let industri, pa garde eller til erhvervsmaessig eller privat brug af
ikke-faguddannede.

i

Dokumentationssaet
Dette dokument er en del af et dokumentationssaet. Hele saettet bestar af:
= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:
- Sikkerhedsinstruktioner, som du skal leese, f@r du bruger dit system
- Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Betjeningsvejledning:
- Lynguide til grundlaeggende brug
- Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)
= Brugervejledning:

- Detaljerede  trin-for-trin-instruktioner ~ og  baggrundsinformation til
grundleeggende og avanceret brug

- Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/.

Nyere udgaver af den medfglgende dokumentation kan veere tilgaengelige pa det
regionale Daikin-websted eller via din installatgr.

Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre sprog er
oversattelser.

1.2 Betydning af advarsler og symboler

FARE

Angiver en situation, der resulterer i dgdsfald eller alvorlig personskade.
FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@®D

Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stgd.

if FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

Angiver en situation, der kan medfgre forbraending/skoldning pa grund af ekstremt
varme eller kolde temperaturer.
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FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.

ADVARSEL

Angiver en situation, der kan resultere i dgdsfald eller alvorlig personskade.

ADVARSEL: BRENDBART MATERIALE

FORSIGTIG

Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade.

BEMARK

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller materielle skader.

INFORMATION

Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

- o B BB P

Symboler anvendt pa enheden:

Symbol Forklaring

DII Lees installations- og betjeningsvejledningen samt
instruktionsarket om ledningsfgring, fgr installationen
pabegyndes.

@ Laes servicevejledningen, fgr der udfgres vedligeholdelses- og

serviceopgaver.

|I|| Se installatgr- og brugervejledningen for flere oplysninger.
‘ﬁ Enheden indeholder roterende dele. Veer forsigtig under
service eller eftersyn af enheden.

Symboler anvendt i dokumentationen:
Symbol Forklaring

Angiver en titel pa en figur eller en henvisning til den.
Eksempel: "& 1-3 Figurtitel" betyder "Figur 3 i kapitel 1".

@ Angiver en titel pa en tabel eller en henvisning til den.

Eksempel: "= 1-3 Tabeltitel" betyder "Tabel 3 i kapitel 1".
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2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Fglg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

2.1 Generelt

é ADVARSEL
Kontakt installatgren, hvis du har spgrgsmal vedrgrende
drift af enheden.

é ADVARSEL
Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder bgrn fra
8 ar, med nedsat fysisk formaen, med sansehandicap eller
med mentale handicap, eller af personer med manglende
erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har
modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og
hvis de forstar de farer, der er forbundet hermed.

Bgrn MA IKKE lege med udstyret.

Renggring og vedligeholdelse, der normalt udfgres af
brugere, MA IKKE udfgres af bgrn, der ikke er under opsyn.

A ADVARSEL
Overhold fglgende for at forhindre elektrisk stgd og brand:
= Enheden ma IKKE skylles.
= Enheden ma IKKE betjenes med vade haender.

= Der ma IKKE anbringes genstande, der indeholder vand,
oven pa enheden.

é FORSIGTIG
= Der ma IKKE anbringes genstande eller udstyr oven pa
enheden.

= Man ma IKKE sidde, klatre eller sta pa enheden.
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2 | Sikkerhedsanvisninger for brugeren

= Enhederne er maerket med fglgende symbol:
(]

Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE ma blandes sammen
med usorteret husholdningsaffald. Forsgg IKKE pa selv at afmontere systemet.
afmontering af systemet, behandling af kglemiddel, olie og eventuelle andre dele
SKAL foretages af en uddannet installatgr i henhold til relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles pa steder sezrligt beregnet hertil med henblik pa
genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt,
hjeelper du med til at undgd potentielt negative pavirkninger af miljget og
menneskers sundhed. Kontakt din installatgr eller de lokale myndigheder, hvis du
gnsker yderligere oplysninger.

= Batterierne er meerket med fglgende symbol:

)4

Dette betyder, at batteriet IKKE ma blandes sammen med usorteret
husholdningsaffald. Hvis der er patrykt et kemisk maerke under symbolet,
betyder dette kemiske maerke, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis
koncentration.

Mulige kemiske maerker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald pa en genbrugsstation. Ved at
sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjelper du med til at undga
potentielt negative pavirkninger af miljget og menneskers sundhed.

2.2 Instruktioner vedrgrende sikker betjening

‘@ ADVARSEL: SVAGT ANTZANDELIGT MATERIALE
Kglemidlet i denne enhed er let antaendeligt.

é FORSIGTIG
Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i

luftindtaget eller -udtaget. Da blaeseren roterer med hgj
hastighed, vil det medfgre tilskadekomst.
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2 | Sikkerhedsanvisninger for brugeren

é ADVARSEL
= Foretag IKKE andringer og forspg IKKE pa selv at

adskille, fjerne, installere eller reparere enheden, da
forkert afmontering eller installation kan medfgre
elektrisk st@d eller brand. Kontakt forhandleren.

= Hvis der treenger kglemiddel ud ved et uheld, skal du
passe pa med aben ild. Selve kglemidlet er uskadeligt,
ikke giftigt og let braendbart, men det kan danne giftige
gasser, hvis det ved et uheld traeenger ind i et rum med
minimalt antaendelige Iuftarter fra varmeblaesere,
gaskomfurer eller lignende. Fa& altid kvalificeret
servicepersonale til at bekraefte, at laekagen er repareret
eller udbedret, f@r du bruger anleegget igen.

é FORSIGTIG
Brug ALTID den tradlgse fjernbetjening eller et andet
brugerinterface (hvis relevant) til justering af klappernes
og luftgzellernes position. Hvis klapperne og luftgzellerne
drejer, og du forsgger at bevaege dem med handen, vil
mekanismen knakke.

é FORSIGTIG
Udsaet ALDRIG sma bgrn, planter eller dyr for den direkte
luftstrgm.

ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske neer klimaanlaegget,
og brug IKKE spray teet pa enheden. Dette kan medfgre
brand.

>

é FORSIGTIG
Lad IKKE systemet k@re, hvis der er sprgjtet insekticider ud
i rummet. Hvis man ggr det, kan kemikalierne traenge ind i
enheden, og dette kan udggre en sundhedsrisiko for
personer, der er overfglsomme over for kemikalier.
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2 | Sikkerhedsanvisninger for brugeren

é ADVARSEL
= Kglemidlet i enheden er let anteendeligt, men laekage

forekommer normalt IKKE. Hvis kglemidlet laekker inde i
rummet og kommer i kontakt med en braender, et
varmeapparat eller et komfur, kan det medfgre brand
eller dannelse af skadelige gasser.

= SLUK for alle varmekilder med braendbare stoffer, luft
ud i rummet og kontakt den forhandler, hvor du kgbte
enheden.

= Tag IKKE enheden i brug igen, fgr en installater er feerdig
med at reparere den del, hvor kglemidlet laekker.

é ADVARSEL
= Man ma ikke gennembore eller breende dele, der har

vaeret i kontakt med kglemidlet.

= Brug IKKE andre renggringsmaterialer eller -midler for at
gere afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af
producenten.

= Veer opmaerksom p3, at kglemidlet i systemet er lugtfrit.

A ADVARSEL

Udstyret skal opbevares i et rum, hvor det ikke beskadiges
mekanisk, og hvor der er tilstreekkelig ventilation uden
konstante antaendelseskilder (eksempelvis dben ild,
gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er teendt).
Rummets stgrrelse skal vaere som anfgrt i afsnittet
"Generelle sikkerhedsforanstaltninger".

é FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Ved rensning af klimaanlaegget eller |uftfilteret skal man
standse driften og sla alle FRA. Ellers kan det medfgre
elektrisk stgd og tilskadekomst.

é FORSIGTIG
Efter laengere tids brug skal man kontrollere, om der er
beskadigelse pa enhedens ramme eller fittings. Hvis der er
fejl, kan enheden veelte og forarsage tilskadekomst.

é ADVARSEL
Pas pa ved brug af stiger, nar du arbejder i hgjden.

FTXP20~35M5V1B/9 |4 DAIKIN Brugervejledning
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é ADVARSEL
Hvis der anvendes uegnede rensemidler eller hvis der

renggres forkert, kan plasticdelene blive beskadiget, eller
det kan medfgre vandlekage. Hvis der kommer
rensemidler pa elektriske komponenter, sasom motorer,
kan det medfgre fejl, rog eller antaendelse.

é FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Fgr renggring skal du standse driften, sla afbryderen OFF
treekke forsyningsstikket ud. Ellers kan det medfgre
elektrisk st@d og tilskadekomst.

é ADVARSEL
Stands driften og AFBRYD strgmforsyningen, hvis der
forekommer uregelmassigheder (der lugter braendt
osv.).

Hvis man lader enheden kgre videre under disse
omstaendigheder, kan det medfgre nedbrud, elektrisk stgd
eller brand. Kontakt forhandleren.

Brugervejledning |4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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3 Om systemet

fi ADVARSEL: BREANDBART MATERIALE

Kglemidlet i denne enhed er let antaendeligt.

BEMZRK
Brug IKKE systemet til andre formal end de tilteenkte. For at undga

kvalitetsforringelse ma man IKKE bruge enheden til kgling af praecisionsinstrumenter,
levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande.

3.1 Indendgrsenhed

FORSIGTIG
Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da

blaeseren roterer med hgj hastighed, vil det medfgre tilskadekomst.

INFORMATION
Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

ADVARSEL
= Foretag IKKE andringer og forsgg IKKE pa selv at adskille, fjerne, installere eller

reparere enheden, da forkert afmontering eller installation kan medfgre elektrisk
stgd eller brand. Kontakt forhandleren.

i @

* Hvis der traenger kglemiddel ud ved et uheld, skal du passe pa med aben ild. Selve
kglemidlet er uskadeligt, ikke giftigt og let breendbart, men det kan danne giftige
gasser, hvis det ved et uheld treenger ind i et rum med minimalt antendelige
|uftarter fra varmeblaesere, gaskomfurer eller lignende. Fa altid kvalificeret
servicepersonale til at bekrzefte, at leekagen er repareret eller udbedret, fgr du
bruger anlaegget igen.

INFORMATION

Fglgende gengivelser er udelukkende eksempler, og de er eventuelt IKKE helt i
overensstemmelse med dit system.

i @

FTXP20~35M5V1B/9 Brugervejledning
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3 | Om systemet

Luftindtag

Luftafgang

Frontpanel

Indendgrsenhedens display
Luftfilter

Titanium-apatit desodoriseringsfilter
Sglvpartikelfilter

Q -~ Q. T O

3.1.1 Indendgrsenhedens display

e

| &b
®© e—c

ON/OFF [j—— d

Signalmodtager
Driftslampe
Timer-lampe
ON/OFF knap

O n T O

ON/OFF knap

Hvis der ikke findes et brugerinterface, kan man starte/standse driften med ON/
OFF-knappen pa indendgrsenheden. Nar driften startes med denne knap,
anvendes fglgende indstillinger:

= Driftstilstand = automatisk
= Temperaturindstilling = 25°C

= Luftstrgmsmaengde = automatisk

3.2 Om brugerinterfacet

Tradlgs fjernbetjening

INFORMATION

[ ]

l Indendgrsenheden leveres med en tradlgs fjernbetjening som brugerinterface.
Denne manual beskriver kun betjening med dette brugerinterface. Hvis der tilsluttes
et andet brugerinterface, se da betjeningsvejledningen til dette brugerinterface.

Direkte sollys. Udsaet ALDRIG den tradlgse fiernbetjening for direkte sollys.

= Stgv. Stgv pa signalsenderen eller modtageren vil reducere fglsomheden. Tgr
stgv af med en blgd klud.

Fluorescerende lys. Signalkommunikation kan blive deaktiveret, hvis der findes
en lysstoflampe i rummet. Kontakt installatgren i dette tilfaelde.

= Andet udstyr. Hvis den tradlgse fjernbetjenings signaler aktiverer andet udstyr,
skal man flytte dette udstyr et andet sted hen eller kontakte installatgren.

Gardiner. Sgrg for, at gardiner eller andre genstande IKKE blokerer for signalet
mellem enheden og den tradlgse fjernbetjening.

Brugervejledning
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3 | Om systemet

@ BEMZ/ARK
= Tab IKKE den tradlgse fjernbetjening.

= Den tradlgse fjernbetjening ma IKKE blive vad.

3.2.1 Komponenter: Tradlgs fjernbetjening

—

7 DAIKIN

ARC480A53

il

Signalmodtager

OFF-knap

Knap til bleeserindstilling
Knap til Econo betjening
Knapper til drejning
Knapper til timer-indstilling (ON, OFF, annullér)
Knap til Powerful-drift
Knap til komfort-drift
Temperatur-justeringsknap
Knapper til driftstilstand
Knap til automatisk drift
LCD display

—_— R e = TJ0@ - Qn T O

3.2.2 Status: Tradlgs fjernbetjenings LCD-display

& M) -4

% am n‘?
S 'z‘ QZQIAIJIII\&

A AN @

@ 55!!!
OI0 D IO
ON #0 HR.OFF #4=0 HR.
Symbol Beskrivelse
ITAJ Driftstilstand = automatisk
@ Driftstilstand = tgrring
3 € Driftstilstand = opvarmning
* Driftstilstand = kgling
FTXP20~35M5V1B/9 |4 DAIKIN Brugervejledning
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3 | Om systemet

Symbol Beskrivelse
fz* Driftstilstand = kun ventilation
A Drift med hgj effekt (powerful) er aktiv
~ @konomisk drift (econo) er aktiv
A Indendgrsenheden modtager et signal fra brugerinterfacet
®E:L:"B: Indstilling af aktuel temperatur
DA Luftstremsmaengde = automatisk
130 3 Luftstromsmangde = indendgrsenhed stgjsvag
:&;!!! Luftstrgmsmaengde = hgj
©an Luftstrgmsmaengde = medium hgj
- Luftstrgmsmaengde = medium
;Z; Luftstrgmsmaengde = medium lav
;’o‘ Luftstrgmsmaengde = lav
@ Komfort-drift er aktiv
G Automatisk lodret drejning er aktiv
i, Automatisk vandret drejning er aktiv
@OON ON-timer aktiv
@OFF OFF-timer aktiv

3.2.3 Brug af den tradlgse fjernbetjening
Y

i
a

a Infrargd-signalmodtager

1 Ret signalsenderen mod infrargd-signalmodtageren pd indendgrsenheden
(maks. afstand for kommunikation er 7 m).

Resultat: Nar indendgrsenheden modtager et

signal fra den tradlgse
fiernbetjening, afgives et lydsignal:

Lyd Beskrivelse
Bip-bip Driften starter.
Bip Indstilling aendres.
Langt bip Driften stopper.
Brugervejledning 4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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4 Fer betjening

4.1 Overblik: Fgr betjening

Dette afsnit beskriver, hvad man skal ggre, for man betjener enheden.

Typisk arbejdsgang

Fgr betjening skal man typisk udfgre fglgende trin:
= |seéetning af batterier i brugerinterfacet.

= Fastggrelse af brugerinterfacet pa vaeggen.

= Tilslutning af strgmforsyning.

4.2 Isaetning af batterier

Batterierne holderica. 1 ar.
1 Fjern deekslet pa bagsiden.
2 Szt begge batterier i.

3 Seet deekslet pa igen.

— )
2

L&

c

- [ om

a Tradlgs fijernbetjening
b Skruer (medfglger ikke)
¢ Holder til tradlgs fjernbetjening

Velg et sted, hvor signalerne kan nd enheden.
Fastger holderen med skruer pa veeggen eller pa et lignende sted.

3 Hang den tradlgse fjernbetjening i holderen.

FTXP20~35M5V1B/9 | 4 DAIKIN Brugervejledning
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4 | Fgr betjening

4.4 Sla strgmforsyningen til

1 Szt afbryderen pa Til.

Resultat: Klappen pa indendgrsenheden vil abne og lukke for at indstille
referencepositionen.
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5 Betjening

5.1 Driftsomrade

Anvend systemet i de fglgende temperatur- og luftfugtighedsomrader for at opna
sikker og effektiv drift.

Driftstilstand Driftsomrade
Kgling!®® = Udendgrstemperatur: —10~48°C DB
= Indendgrstemperatur: 18~32°C DB
= Indendgrs luftfugtighed: <80%

Opvarmning® = Udendgrstemperatur: —15~24°C DB
= Indendgrstemperatur: 10~30°C DB

Torring® = Udendgrstemperatur: =10~48°C DB
= Indendgrstemperatur: 18~32°C DB
= Indendgrs luftfugtighed: <80%

@ En sikkerhedsindretning kan standse driften af systemet, hvis enheden er uden for
driftsomradet.
) Der kan forekomme kondens og dryppende vand, hvis enheden er uden for driftsomradet.

5.2 Brug af visse funktioner, hvornar

Du kan bestemme, hvilke funktioner der skal anvendes, ved hjxlp af fglgende
tabel:

Funktion ‘ Opgaver

Basisfunktioner

Start/stop af systemet og indstilling af
rumtemperatur:

wose) Driftstilstande og
temperatur
= Opvarmning eller kgling af et rum.

= Indblaesning af luft i et rum uden opvarmning
eller kgling.

= Reduktion af luftfugtighed i et rum.

= | automatisk tilstand kan der veelges en
passende temperatur og driftstilstand.

+ Luftstrgmmens Justering.af luftstrgmmens retning (drejet eller
retning fast position).

@ Luftstrgmsmaengde Justering af den luftmaengde, der blaeses ind i
rummet.

Mere stgjsvag drift.

Avancerede funktioner

m Econo Brug af systemet, nar der ogsa anvendes andet
stremforbrugende udstyr.

Energibesparelse.
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Funktion Opgaver

Komfort En komfortabel luftstrgm, hvor luften IKKE
rammer personer direkte.

Powerful (hgj effekt) Hurtig afkgling eller opvarmning af rummet.

ON timer + . OFF timer | Slar automatisk systemet TIL eller FRA.

5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt

Hvornar. Justér systemets driftstilstand og indstil temperaturen, nar du vil:
= Opvarme eller kgle et rum

= Blaese luft ind i et rum uden opvarmning eller kgling

= Reducere luftfugtigheden i et rum

Hvad. Systemet kgrer forskelligt , afhaengigt af brugerens valg.

Indstilling Beskrivelse

@ Automatisk Systemet kgler eller opvarmer et rum til
temperatur-kontrolpunktet. Der skiftes
automatisk mellem kgling og opvarmning, hvis

ngdvendigt.
@T(z)rring Systemet reducerer luftfugtigheden i et rum.
st Opvarmning Systemet opvarmer et rum til temperatur-

kontrolpunktet.

2 Koling Systemet kgler et rum til temperatur-
kontrolpunktet.

@ Blaeser Systemet styrer luftstrgmmen
(luftstrgmsmaengde og -retning).

Systemet styrer IKKE temperaturen.

Yderligere info:

= Udendgrstemperatur. Systemets kgle- eller varmeeffekt reduceres, nar
udendgrstemperaturen er for hgj eller for lav.

= Afrimning. Under varmedrift kan der dannes frost pd udendgrsenheden, hvilket
reducerer varmekapaciteten. | dette tilfeelde skifter systemet automatisk til
afrimning for at fjerne frosten. Under afrimningen afgiver indendgrsenheden
IKKE varm luft.
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5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur

[;;;?EI]@ ‘-'
Ic

DA

HeIYD: Enheden er i drift.

{A). Driftstilstand = automatisk

@' Driftstilstand = t@rring

’ Driftstilstand = opvarmning

. Driftstilstand = kgling

'Z': Driftstilstand = kun ventilation
®- \_/
[ ] ()

L L) C: Viser den indstillede temperatur.

1 Trykpa en eller flere gange for at veelge driftstilstand.

Resultat: Tilstanden indstilles i fglgende sekvens:
ﬁ@ﬂ@q*#oqt}ﬂ

2 Tryk pa for at starte driften.
Resultat: (@ vises pa LCD-displayet.

Resultat: Driftslampen lyser.

AW 4

@/SC

TEMP
3 Tryk padveller A pd knappen en eller flere gange for at seenke eller haeve
temperaturen.

Bemaerk: Du kan ikke justere temperaturen, hvis systemet udelukkende tgrrer eller
ventilerer.

4 Tryk pa for at standse driften.
Resultat: (@ forsvinder fra LCD-displayet.

Resultat: Driftslampen slukkes.

>l

{

1 ® -' ‘nA' ﬁl Driftstilstand = automatisk
g ’ 'U"C E] Driftstilstand = t@rring

8%

®<: Driftstilstand = opvarmning
*: Driftstilstand = kgling
"2"' Driftstilstand = kun ventilation

Ct O ome

e D N.Dc Viser den indstillede temperatur.

5 Start driften ved at trykke pa en af fglgende knapper.
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Driftstilstand Tryk Resultat
Automatisk drift
Koling e

@/rb\
Torring DRY.

Driftslampen lyser.

Opvarmning HEAT
Kun ventilation FAN ONLY

6 Tryk pa v eller A pa @ knappen en eller flere gange for at indstille

temperaturen. Du kan IKKE justere temperaturen i driftstilstanden T@rring
eller Kun ventilation.

Keling Opvarmning Automatisk drift  |T@rring eller Kun
ventilation
18~32°C 10~30°C 18~30°C —

7 Tryk pa for at standse driften.

Resultat: Driftslampen slukkes.

5.4 Luftstrgmsmaengde

1 Trykpa for at vaelge:

=unill 5 niveauer fra "="til "!" til justering af luftstrgmsmaengden

@ Drift med automatisk styring af luftstremsmaengde

% Stgjsvag drift af indendgrsenhed. Nar luftstrgmsmangden er
indstillet til "3", kgrer indendgrsenheden mere stgjsvagt.

INFORMATION

i @

* Hvis enheden nar temperatur-kontrolpunktet under kgling eller opvarmning,
standser blaeseren.

= Nar systemet kgrer med tgrring, kan du IKKE justere indstillingen af
|uftstrgmsmaengden.

5.4.1 Justering af luftstremsmaengden

1 Trykpa for at @endre indstillingen af luftstrgm i felgende sekvens:

5.5 Luftstremmens retning

Hvornar. Justér luftstrammens retning efter gnske.

Hvad. Systemet leder luftstrgmmen ud forskelligt, afhaengigt af brugerens valg
(drejning eller fast position). Det sker ved at flytte de lodrette lameller.
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Indstilling Luftstremmens retning

CZ Lodret automatisk drejning | Bevaeges op og ned.

[—] Forbliver i en fast position.

ﬁ FORSIGTIG
= Brug ALTID et brugerinterface (f.eks. en tradlgs fjernbetjening) til justering af

klappens vinkel. Hvis klappen drejer, og du forsgger at bevaege den med handen,
vil mekanismen knaekke.

= Veer forsigtig, nar du justerer luftgeellerne. En blaeser roterer med hgj hastighed
inde i luftudtaget.

Klappernes bevaegelsesomrade varierer alt efter driftstilstanden. Klappen stopper i
gverste position, nar luftstrgmsmaengden aendres til lav, ved indstilling af drejning
op og ned.

a Klappens omrade ved kgling eller tgrring
b Klappens omrade ved opvarmning
¢ Klappens omrade ved kun ventilation

Hvornar. Justér luftstremmens retning efter gnske.

Hvad. Systemet leder luftstremmen ud forskelligt, afhaengigt af brugerens valg
(drejning eller fast position). Det sker ved at flytte de vandrette lameller (klapper)
eller de lodrette lameller (luftgzeller).

Indstilling Luftstremmens retning

(5: Lodret automatisk drejning | Bevaeges op og ned.

M Vandret automatisk Bevaegelse fra side til side.
drejning

G, 3.p luftstrgmsretning | Samtidig bevaegelse op og ned og fra side til side

[—] Forbliver i en fast position.

FORSIGTIG
Brug ALTID den tradlgse fjernbetjening eller et andet brugerinterface (hvis relevant)

til justering af klappernes og luftgeellernes position. Hvis klapperne og luftgzellerne
drejer, og du forsgger at bevaege dem med handen, vil mekanismen knakke.

Klappernes bevaegelsesomrade varierer alt efter driftstilstanden. Klappen stopper i
gverste position, nar luftstrgmsmaengden andres til lav, ved indstilling af drejning
op og ned.
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5 | Betjening

a Klappens omrade ved kgling eller tgrring
b Klappens omrade ved opvarmning
¢ Klappens omrade ved kun ventilation

5.5.1 Justering af lodret luftstrgmsretning

1 Trykpa (&,

Resultat: C=:« vises pa LCD-displayet. Klapperne (vandrette lameller) begynder
at dreje.

2 Tryk pa C&) nar klappen har ndet den gnskede stilling, for at anvende fast
position.

Resultat: G2 forsvinder fra LCD-displayet. Klapperne vil standse.

5.5.2 Justering af vandret luftstrgmsretning

1 Trykpa (&>,

Resultat: ™ vises pa LCD-displayet. Luftgaellerne (lodrette lameller)
begynder at dreje.

2 Tryk pa @, nar luftgzellerne har ndet den gnskede stilling, for at anvende
fast position.

Resultat: Z™ forsvinder fra LCD-displayet. Luftgaellerne vil standse.

INFORMATION

Nar enheden er installeret i et hjgrne af et rum, skal luftgaellernes retning pege veek
fra veeggen. Effekten vil falde, hvis en vaeg blokerer luften.

i

5.5.3 Anvendelse af 3D luftstrgmsretning

1 Trykpa (&) og(E),
Resultat: G og ¥™ vises pa LCD-displayet. Klapperne (vandrette lameller) og

luftgeellerne (lodrette lameller) begynder at dreje.

2 Tryk pa og nar klapperne og luftgzellerne har ndet den gnskede
stilling, for at anvende fast position.

Resultat: C3 og Y™ forsvinder fra LCD-displayet. Klapperne og lamellerne
standser.
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5.6 Comfort airflow drift

Denne tilstand kan anvendes i driftstilstanden Opvarmning eller Kgling. Den giver
en komfortabel luftstrgm, hvor luften IKKE rammer personer direkte. Systemet
indstiller automatisk den faste luftstrgmsretning opad i kgling og nedad i

opvarmning.
Kgling Opvarmning
M —
| —1

INFORMATION

Driftstilstandene Powerful og Comfort air flow kan ikke anvendes samtidigt. Den
senest valgte funktion har forrang. Hvis man veelger lodret automatisk drejning,
afbrydes Comfort airflow.

i @

5.6.1 Start/stop af Comfort airflow-drift

COMFORT

1 Trykpa for at starte.

Resultat: Klappens position andres, ® vises pa LCD-displayet, og
luftstrgmsmaengden indstilles til automatisk.

Tilstand Placering af klap...
Kgling/t@rring Op
Opvarmning Ned

Bemaerk: Comfort airflow-funktionen kan IKKE benyttes, nar systemet k@rer med

Kun ventilation.
COMFORT

2 Trykpa for at standse driften.

Resultat: Klappen returnerer til den position, den havde fgr Comfort airflow
tilstand. ¥ forsvinder fra LCD-displayet.

5.7 Powerful

Denne funktion maksimerer hurtigt kgle-/varmeeffekten i enhver driftstilstand. Her
kan du fa maksimal udnyttelse.

Tilstand Luftstremsmaengde
Kgling/opvarmning = For at maksimere kgle-/
varmeeffekten pges

udendgrsenhedens kapacitet.
= Luftstrgmmen seettes pa maksimum.

= Indstillinger  for temperatur og
luftstrgmsmaengde kan IKKE andres.
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Tilstand Luftstromsmaengde
T@rring = Temperaturindstillingen saenkes med
2,5°C.

= Indstillingen af luftstremsmaengden
forgges en smule.

Kun blaeser Luftstrgmmen saettes pa maksimum.

INFORMATION

Powerful-funktionen kan IKKE anvendes sammen med Econo og Comfort airflow. Den
senest valgte funktion har forrang.

i

POWERFUL-funktionen vil IKKE gge enhedens kapacitet, hvis enheden allerede kgrer
med maks. kapacitet.

5.7.1 Start/stop Powerful

5.8 Econo

1 Trykpa for at starte.

Resultat: ¥ vises pa LCD-displayet. Powerful-funktionen kgrer i 20 minutter,
hvorefter der skiftes til den tidligere indstillede driftstilstand.

2 Tryk pa for at standse driften.

Resultat: ¥ forsvinder fra LCD-displayet.

Bemaerk: Powerful-funktionen kan kun valges, nar enheden kgrer. Hvis du trykker

pa , eller hvis du skifter driftstilstand, annulleres driften; ¥ forsvinder fra
LCD-displayet.

Dette er en funktion, som muligggr effektiv drift ved at begraense vaerdien for
maks. stremforbrug. Denne funktion er nyttig i tilfeelde, hvor man skal sikre sig, at
en afbryder ikke aktiveres, nar produktet kgrer sidelgbende med andet udstyr.

INFORMATION

= Powerful og Econo-funktionerne kan ikke anvendes samtidigt. Den senest valgte
funktion har forrang.

i

* Econo reducerer strgmforbruget pa udendgrsenheden ved at begraense
kompressorens rotationshastighed. Hvis strgmforbruget allerede er lavt, seenker
Econo-funktionen IKKE strgmforbruget yderligere.

Driftsstrgm og strgmforbrug
Tid

Maksimum under normal drift
Maksimum under Econo-drift
Normal drift

Econo

QT O WD
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= Diagrammet er udelukkende til illustration.

= Maks. driftsstrem og strgmforbrug pa klimaanlaegget i Econo-drift varierer
afhaengigt af den tilsluttede udendgrsenhed.

5.8.1 Start/stop Econo

1 Trykpa for at starte.

Resultat: N vises p& LCD-displayet.

2 Tryk pa for at standse driften.
Resultat: N\ forsvinder fra LCD-displayet.

5.9 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)

Timer-funktioner er hensigtsmassige ved automatisk til- /frakobling af
klimaanlaegget om natten eller om morgenen. Du kan ogsa bruge OFF-timer og ON-
timer kombineret.

INFORMATION

o
l Programmér timeren igen i tilfeelde af:

= En afbryder har slukket for enheden.
= Strgmsvigt.

= Efter udskiftning af batterier i den tradlgse fiernbetjening.

5.9.1 Start/stop OFF timer

Brug denne funktion, hvis enheden kgrer, og du gnsker at standse driften efter et
vist tidsrum.

1 Trykpa @B
D
Resultat: OFF #HR. vises pa LCD-displayet, og timer-lampen lyser.
2 Tryk pa igen, hvis du gnsker at aendre tidsindstillingen.

i INFORMATION
Hver gang der trykkes pa , forgges tiden med 1 time. Tiden kan indstilles fra 1
til 12 timer.

ONN . .
Eksempel: Hvis OFF J#HR. er indstillet, nar enheden kgrer, standser driften efter
5 timer.

3 Tryk pa for at annullere indstillingen.

D
Resultat: OFF og tidsindstillingen forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen

slukkes.
° INFORMATION
l Drift indstillet til nat
Nar  OFF-timeren  er  indstillet,  justerer  klimaanleegget  automatisk
temperaturindstillingen (0,5°C op ved kgling, 2,0°C ned ved opvarmning) for at
forebygge en for hgj grad af keling/opvarmning og sikre en komfortabel temperatur
om natten.
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INFORMATION

Nar du har indstillet ON/OFF-timer, gemmes indstillingen i hukommelsen.
Hukommelsen slettes, nar batterierne i den tradlgse fjernbetjening skiftes ud.

i @

Drift indstillet til nat

Nar  OFF-timeren er  indstillet,  justerer  klimaanleegget  automatisk
temperaturindstillingen (0,5°C op ved kgling, 2,0°C ned ved opvarmning) for at
forebygge en for hgj grad af kgling/opvarmning og sikre en komfortabel temperatur
om natten.

5.9.2 Start/stop ON timer

Brug denne funktion, hvis enheden IKKE kgrer, og du gnsker at starte driften efter
et vist tidsrum.

1 Trykpa .
O]
Resultat: ON #HR. vises pa LCD-displayet, og timer-lampen lyser.
2 Tryk pa igen, hvis du gnsker at aendre tidsindstillingen.

INFORMATION

i

Hver gang der trykkes pa , forgges tiden med 1 time. Tiden kan indstilles fra 1
til 12 timer.

(O ) . .
Eksempel: Hvis ON &£ HR. er indstillet, nar enheden IKKE kgrer, starter driften efter
2 timer.

3 Tryk pa for at annullere indstillingen.

Q)
Resultat: ON og tidsindstillingen forsvinder fra LCD-displayet, og timer-lampen
slukkes.

5.9.3 Kombineret brug af OFF timer og ON timer
1 Se "5.9.1 Start/stop OFF timer" [» 25] og "5.9.2 Start/stop ON timer" [» 26]
vedrgrende justering af timere.
Resultat: OFF og ON vises pa LCD-displayet.
2 Eksempel pd visning pa LCD-displayet ved kombination af de 2 timere:
JHR. © [ &)
JOFFON
3 Se "5.9.1 Start/stop OFF timer" [» 25] og "5.9.2 Start/stop ON timer" [» 26]
vedrgrende justering af timere.
Resultat: OFF og ON vises pa LCD-displayet.

Eksempel:
l@ o0 9 ) J
4 Hvis ON &FHR.OFF PHR. indstilles, nar enheden kgrer.
Resultat: Driften stopper om 1 time og starter 7 timer senere.
o3 O C
5 Huvis lON &= HR.OFF "HR'J indstilles, nar enheden IKKE kgrer.
Resultat: Enheden starter om 2 timer og stopper 3 timer senere.
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6 Energibesparelse og optimal drift

° INFORMATION

= Selv nar enheden er slukket, bruges der strgm.

= Nar strgmmen tilsluttes igen efter en strgmafbrydelse, kgrer enheden igen i den
tilstand, der var valgt forud.

FORSIGTIG
Udsaet ALDRIG sma bgrn, planter eller dyr for den direkte luftstrgm.

BEMARK

Placér IKKE genstande under indendgrs- og/eller udendgrsenheden, som ikke kan
tale fugt. Kondens pa enheden eller pa kglergrene, tilsmudsning af luftfilteret eller
blokering af draenet kan medfgre, at det drypper, hvilket vil medfgre tilsmudsning
eller beskadigelse af genstande under enheden.

ADVARSEL

Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske neer klimaanlaegget, og brug IKKE spray teet pa
enheden. Dette kan medfgre brand.

> B> opb

FORSIGTIG

Lad IKKE systemet kgre, hvis der er sprgjtet insekticider ud i rummet. Hvis man ggr
det, kan kemikalierne treenge ind i enheden, og dette kan udggre en sundhedsrisiko
for personer, der er overfglsomme over for kemikalier.

Bemeerk fglgende forholdsregler for at sikre, at systemet fungerer korrekt.

Undgd direkte sollys i lokalet, nar anlaegget kgler, ved hjaelp af gardiner eller
persienner.

S¢rg for, at omradet er godt ventileret. Blokér IKKE ventilationsabningerne.

Man skal ventilere ofte. Udvidet brug kraever saerlig opmaerksomhed omkring
ventilation.

Hold dgre og vinduer lukket. Hvis dgre og vinduer er abne, vil luft traenge ud af
lokalet, og det vil det forarsage en seenkning af kgle- eller varmeeffekten.

Pas pa IKKE at kgle rummet for meget ned eller at varme det for meget op. Hvis
temperaturindstillingen holdes pa et moderat niveau, sparer det pa energien.

Placer ALDRIG ting naer enhedens luftindtag eller -udtag. Det kan forarsage en
forringelse af varme-/kgleeffekten eller stoppe driften.

Sla afbryderen fra, hvis enheden IKKE bruges i leengere perioder. Hvis afbryderen
er sldet til, bruger enheden strgm. SId afbryderen til 6 timer fgr genstart af
enheden for at sikre jeevn kgrsel.

Der kan dannes kondens, hvis fugtigheden er mere end 80%, eller hvis
drezenafgangen blokeres.

Justér rumtemperaturen til et behageligt niveau. Undgd overdreven opvarmning
eller kgling. Bemaerk, at det kan vare et stykke tid, fgr rumtemperaturen nar den
indstillede temperatur. Overvej at bruge timerindstillingen.

Justér luftstrgmmens retning, sa der ikke samles kold Iuft ved gulvet eller varm
luft ved loftet. (Justér luftstrammens retning opad under kgling eller tgrring og
nedad under opvarmning).
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= Undga, at luftstremmen ikke ledes direkte mod personer i rummet.

= Kgr med systemet inden for det anbefalede temperaturomrade (26~28°C for
kgling og 20~24°C for opvarmning) for at spare energi.
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7 Vedligeholdelse og service

7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service

Montgren skal foretage vedligeholdelse en gang om dret.

Om kglemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Gasser ma IKKE slippes ud i
atmosfaeren.

Kglemiddeltype: R32
Veaerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675

BEMZRK
Relevant lovgivning vedrgrende drivhusgasser med tilsaetning af fluor kraever, at
den pafyldte maengde pa enheden er angivet bade i vaegt og CO, &kvivalent.

Formel til beregning af maengden i CO, zekvivalente tons: GWP verdi for
kplemiddel x samlet maengde pafyldt kelemiddel [i kg] / 1000

Kontakt din installatgr for yderligere oplysninger.

ADVARSEL
* Kglemidlet i enheden er let antaendeligt, men laekage forekommer normalt IKKE.

Hvis kglemidlet laekker inde i rummet og kommer i kontakt med en braender, et
varmeapparat eller et komfur, kan det medfgre brand eller dannelse af skadelige
gasser.

= SLUK for alle varmekilder med braendbare stoffer, luft ud i rummet og kontakt
den forhandler, hvor du kgbte enheden.

® Tag IKKE enheden i brug igen, fgr en installatgr er feerdig med at reparere den
del, hvor kglemidlet laekker.

ADVARSEL

* Man ma ikke gennembore eller braeende dele, der har veeret i kontakt med
kglemidlet.

® Brug IKKE andre renggringsmaterialer eller -midler for at ggre afrimningen
hurtigere en dem, der anbefales af producenten.

= Veer opmaerksom pa, at kglemidlet i systemet er lugtfrit.

aben ild, gasdrevet udstyr eller en elvarmer, der er teendt).

BEMZRK
Denne vedligeholdelse SKAL udfgres af montgren eller af en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man far foretaget vedligeholdelse mindst en gang om aret.
Galdende lovgivning kan dog kraeve kortere serviceintervaller.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Ved rensning af klimaanlaegget eller luftfilteret skal man standse driften og sla alle
FRA. Ellers kan det medfgre elektrisk stgd og tilskadekomst.

ADVARSEL
Udstyret skal opbevares i et rum uden konstante antaendelseskilder (eksempelvis
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ADVARSEL

Overhold fglgende for at forhindre elektrisk stgd og brand:
* Enheden ma IKKE skylles.
® Enheden ma IKKE betjenes med vade hander.

= Der ma IKKE anbringes genstande, der indeholder vand, oven pa enheden.

FORSIGTIG

Efter leengere tids brug skal man kontrollere, om der er beskadigelse pa enhedens
ramme eller fittings. Hvis der er fejl, kan enheden veelte og forarsage tilskadekomst.

FORSIGTIG

Rgr IKKE ved ribberne pa varmeveksleren. Ribberne er skarpe, og bergring kan
medfgre tilskadekomst.

ADVARSEL

Pas pa ved brug af stiger, nar du arbejder i hgjden.

> B> B P

7.2 Renggring af indendgrsenhed og tradlgs fjernbetjening

BEMARK

® Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerepulver eller flydende
insektdreebende midler. Mulig konsekvens: Misfarvning og deformering.

©

= Brug IKKE vand, der er mere end 40°C varmt. Mulig konsekvens: Misfarvning og
deformering.

= Brug IKKE poleremidler.

® Brug IKKE en skurebgrste. Mulig konsekvens: Coatingen pa overfladen skreelles
af.

= Som slutbruger ma du ALDRIG selv renggre enhedens indvendige dele; dette skal
foretages af en uddannet servicetekniker. Kontakt forhandleren.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D
For renggring skal du standse driften, sla afbryderen OFF traekke forsyningsstikket ud.

Ellers kan det medfgre elektrisk stgd og tilskadekomst.

1 Renggr med en blgd klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er
vanskeligt at fjerne pletter.

7.3 Renggring af frontpanelet

Y

/

1 Renggr frontpanelet med en blgd klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel,
hvis det er vanskeligt at fjerne pletter.
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7.4 Om luftfiltrene

Brug af enheden med tilsmudsede filtre betyder, at filteret:
= |KKE kan desodorisere luften,

= |KKE kan rense luften,

= medfgrer darlig opvarmning/kgling,

= medfgre lugtgener.

7.5 Abning af frontpanelet

1 Hold frontpanelet med fligene i begge sider og abn det.

7.6 Renggring af luftfiltre

1 Tryk pa fligen midt for hvert luftfilter, og traek ned.
2 Treek luftfiltrene ud.

3
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a Flig

4 Vask luftfiltrene med vand, eller rens dem med en stgvsuger.

6 Montér alle filtre i deres oprindelige positioner.

INFORMATION

* Hvis IKKE stgvet kommer af let, skal man vaske filtrene med et neutralt
renggringsmiddel i lunkent vand. Lad luftfiltrene tgrre i skyggen.

i

= Vianbefaler, at man renser |uftfiltrene en gang hver anden uge.

INFORMATION

® Hvis IKKE stgvet kommer af let, skal man vaske luftfiltrene med et neutralt
renggringsmiddel i lunkent vand. Lad luftfiltrene t@rre i skyggen.

i @

= Husk at fjerne titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sglvpartikelfilteret.

= Vianbefaler, at man renser luftfiltrene en gang hver anden uge.

7.7 Renggring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og
splvpartikelfilter (ag-ion filter)

INFORMATION

[ J
l Renggr filteret med vand hver 6. maned.

1 Friggr titanium-apatit desodoriseringsfilteret og sglvpartikelfilteret fra fligene.
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a Flige
2 Rensfilteret for stgv med en stgvsuger.

3 Lad filteret ligge i blgd i varmt vand i 10 til 15 minutter. Tag IKKE filteret ud af
rammen.

4 Efter vask skal du ryste filteret for vand og lade det tgrre i skyggen. Forsgg
IKKE at vride filteret for at fjerne vandet.

7.8 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og
sglvpartikelfilter (ag-ion filter)

° INFORMATION
l Udskift filteret hvert 3. ar.

1 Fjern filteret fra fligene pa filterrammen, og skift filteret ud med et nyt.

INFORMATION

= Smid IKKE filterrammen vaek, den skal bruges igen.

i @

® Bortskaf det gamle filter som ikke-braendbart affald.

7.9 Lukning af frontpanelet

1 Montér filtrene som fgr.

2 Tryk forsigtigt pa frontpanelet pa begge sider og i midten, indtil det klikker pa
plads.

-
¥ N NN

Ne——
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7.10 Veer opmaerksom pa fglgende, hvis anlaegget skal sta stille i en
lengere periode

Lad enheden kgre i tilstanden kun ventilation i flere timer for at tgrre enheden

indvendigt.
1 Trykpa og veelg Kun ventilation.
2 Tryk pa for at starte driften.
3 Tryk pa knappen og start driftstilstanden kun ventilation for at tgrre
enheden indvendigt.
4 Sl afbryderen FRA efter standsning.

Rens luftfiltrene, og montér dem igen.

Tag batterierne ud af den tradlgse fjernbetjening.

INFORMATION

Vi anbefaler, at man lejlighedsvis far en specialist til at vedligeholde anlaegget.

i

Kontakt din forhandler vedrgrende vedligeholdelse udfgrt af en specialist.
Omkostninger i forbindelse med vedligeholdelse afholdes af brugeren.

Under visse driftsbetingelser kan enheden blive tilsmudset indvendigt efter flere ars
brug. Dette resulterer i darlig ydelse.

Brugervejledning
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8 Fejlfinding
Fglg nedenstaende forholdsregler, hvis der opstar en af de fglgende fejlfunktioner,
og kontakt forhandleren.

ADVARSEL
Stands driften og AFBRYD strgmforsyningen, hvis der forekommer

uregelmaessigheder (der lugter braendt osv.).

Hvis man lader enheden kgre videre under disse omstaendigheder, kan det medfgre
nedbrud, elektrisk stgd eller brand. Kontakt forhandleren.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.
Funktionsfejl Forholdsregel

Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en sikring, Sluk for hovedafbryderen.
en afbryder eller en fejlstrgmsafbryder aktivers
hyppigt, eller hvis ON/OFF-knappen ikke
fungerer korrekt.

Hvis der laekker vand fra enheden. Stands driften.

Driftskontakten fungerer IKKE korrekt. Afbryd strgmforsyningen.

Hvis brugerinterfacet viser enhedens nummer, | Kontakt montgren og oplys
og driftslampen blinker, og der fremkommer en |fejlkoden.
fejlkode.

Hvis systemet ikke kgrer korrekt, i alle andre tilfeelde end det, som er navnt
ovenfor, og ingen af ovenstaende fejl er til stede, skal man gennemga systemet
efter fglgende fremgangsmade.

Funktionsfejl Forholdsregel
Hvis systemet slet ikke = Se efter, om der er strgmfejl. Vent, il
fungerer. strgmforsyningen er genoprettet. Hvis der sker

strgmsvigt under driften, starter systemet
automatisk igen, sa snart strgmforsyningen er
retableret.

= Se efter, at der ikke er sprunget en sikring, eller
om en afbryder er aktiveret. Skift sikringen, eller
nulstil afbryderen om ngdvendigt.

Kontrollér batterierne i brugerinterfacet.

Systemet standses Kontrollér, om luftindtaget eller luftafgangen pa
pludseligt. indendgrsenheden er blokeret. Fjern enhver
hindring og s@rg for fri luftpassage.

Klimaanlaegget kan standse efter pludselige store
spaendingsudsving for at beskytte systemet.
Anlaegget genoptager automatisk driften efter ca.
3 minutter.
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Funktionsfejl

Forholdsregel

Systemet fungerer, men
kgling eller opvarmning er
utilstraekkelig.

Kontrollér den indstillede luftstrgmsmaengde. Se
"5.4 Luftstrgmsmaengde" [» 20].

= Kontrollér temperaturindstillingen. Se "5.3.1 Start/
stop af driftstilstand og indstilling af
temperatur" [» 19].

= Kontrollér, om luftstrgmmens retning er korrekt.
Se "5.5 Luftstrgmmens retning" [» 20].

= Kontrollér, om luftindtaget eller luftafgangen pa
indendgrsenheden er blokeret. Fjern enhver
hindring og s@rg for fri luftpassage.

Systemet fungerer, men
kgling eller opvarmning er
utilstraekkelig (der blaeses
IKKE luft fra enheden).

= Klimaanlaegget kan varme op til varmedrift. Vent
mellem 1 og 4 minutter.

= Enheden kan kgre med afrimning.

Systemet fungerer, men
kgling eller opvarmning er
utilstraekkelig (der blaeses
luft fra enheden).

= Kontrollér, om luftfiltrene er tilstoppede. Rens
luftfiltrene. Se "7 Vedligeholdelse og
service" [» 29].

= Se efter dbne dgre og vinduer. Luk dgre og vinduer
for at undga traek.

= Kontrollér, om enheden kgrer med aktiveret
Econo-funktion. Se "5.8 Econo" [» 24].

= Er der mgbler lige under eller ved siden af
indendgrsenheden. Flyt mgblerne.

Unormal funktion under
drift.

Der kan opsta driftsfejl pa klimaanleegget i
forbindelse med lyn eller radiobglger. Sla afbryderen
OFF og ON igen.

Indendgrsenheden
modtager IKKE signaler fra
brugerinterfacet.

= Kontrollér batterierne i brugerinterfacet.

= Kontrollér, at senderen IKKE udseettes for direkte
sollys.

= Kontrollér, om der er lysstoflamper med elektrisk
starter i rummet. Kontakt forhandleren.

Brugerinterfacets display er
slukket.

Udskift brugerinterfacets batterier.

Der vises en fejlkode pa
brugerinterfacet.

Kontakt din forhandler. Se en detaljeret liste over
fejlkoder i "8.2 Lgsning af problemer baseret pa
fejlkoder" [» 38].

Andet elektrisk udstyr
aktiveres.

Hvis brugerinterfacets signaler aktiverer andet
elektrisk udstyr, skal man flytte dette udstyr et
andet sted hen og kontakte forhandleren.

Hvis man, efter at have kontrolleret alle ovennavnte emner, ikke kan Igse
problemet selv, skal man kontakte montgren og beskrive symptomerne, enhedens
fulde modelnavn (med produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato
(muligvis anfgrt pd garantibeviset).

Brugervejledning
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8.1 Symptomer, der IKKE er systemfejl

Fglgende symptomer er IKKE systemfejl:

8.1.1 Symptom: En lyd som rindende vand

= Denne lyd dannes, fordi kglemidlet flyder gennem enheden.

= Denne lyd kan opsta, nar vand flyder ud af enheden under kgling eller tgrring.

8.1.2 Symptom: Der hgres en blaesende lyd

Denne lyd dannes, nar retningen pa kglemiddelflowet andres (f.eks. nar der skiftes
fra kgling til opvarmning).

8.1.3 Symptom: Der hgres en tikkende lyd

Denne lyd dannes, nar enheden udvider sig eller traekker sig en smule sammen pa
grund af temperaturaendringer.

8.1.4 Symptom: Der hgres en flgjtelyd

Denne lyd dannes, nar kglemidlet flyder under afrimning.

8.1.5 Symptom: Klikkende lyd under drift eller nar anleegget star stille

Denne lyd opstdr, nar styreventilerne i kglekredsen eller de elektriske dele
aktiveres.

8.1.6 Symptom: Der hgres en klappelyd

Denne lyd dannes, nar en ekstern enhed suger luft ud af rummet (f.eks.
udsugningsventilator, emhaette), mens dgrene og vinduerne i rummet er lukkede.
Abn dgre eller vinduer, eller sluk for enheden.

8.1.7 Symptom: Der kommer en hvid tage ud af en enhed (indendgrsenhed)

= Nar luftfugtigheden er hgj under afkgling (i lokaler med olie eller stgv). Hvis
indendgrsenhedens indre dele er meget forurenede, bliver temperaturen i
rummet uens. Det er ngdvendigt at rense enhedens indre dele. Spgrg
forhandleren om detaljer vedrgrende rensning af enheden. Arbejdet ma kun
udfgres af en uddannet servicetekniker.

= Hvis klimaanlaegget er skiftet til opvarmning efter afrimning. Den fugtighed, der
skabes under afrimning, bliver til damp og ledes ud.

8.1.8 Symptom: Enheden kan lugte
Enheden kan absorbere lugten fra rummet, mgbler, cigaretter, osv., og sa afgive
denigen.

8.1.9 Symptom: Den udendgrs blaeser roterer, nar klimaanlaegget ikke er i drift

= Efter standsning af driften. Den udendgrs blaeser fortseetter med at rotere i
yderligere 30 sekunder for at beskytte systemet.
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= Nar klimaanlaegget er slukket. Nar udendgrstemperaturen er meget hgj,
begynder den udendgrs blaeser at rotere for at beskytte systemet.

8.2 Lgsning af problemer baseret pa fejlkoder

Fejldiagnose via den tradlgse fjernbetjening

Hvis der er problemer med enheden, kan du finde fejlen ved at kontrollere
fejlkoden pa den tradlgse fjernbetjening. Det er vigtigt, at man forstdr problemet
og treeffer forholdsregler, inden man nulstiller fejlkoden. Dette bgr ggres af en
autoriseret installatgr eller af din forhandler.

INFORMATION

Se servicevejledningen for:

i

= Den komplette liste over fejlkoder

= Mere udfgrlige instrukser for fejlfinding for hver fejl

Kontrol af fejlkoden med den tradlgse fjernbetjening

1 Ret den tradlgse fjernbetjening mod enheden, og tryk pa (CACE) | ca.
5 sekunder.

Resultat: 80 blinker i delen med visning af temperaturindstilling.

2 Ret den tradlgse fjernbetjening mod enheden, og tryk pa gentagne
gange, indtil der hgres en konstant biptone.

Resultat: Koden vises nu pa displayet.

° INFORMATION
l = En kort tone og 2 pa hinanden fglgende toner indikerer, at koderne ikke stemmer
overens.
= For at afbryde kodevisningen skal man holde (cacE) nede i 5 sekunder. Koden
forsvinder ogsa fra displayet, hvis knappen IKKE har veeret trykket ned i 1 minut.
System
Fejlkode Beskrivelse
oo Normal
ug Mangel pa kglemiddel
ue Pavisning af overspanding
uy Signaltransmissionsfejl (mellem indendgrs- og udendgrsenhed)
un Kombineret fejl indendgrs-udendgrsenhed
Indendgrsenhed
Fejlkode Beskrivelse
A1 Indendgrsenhed fejl pa printkort
RS Frostbeskyttelse eller hgjtryksbeskyttelse
RS Fejl pa blaesermotor (jeevnstrgmsmotor)
£y Fejl pa termomodstand indendgrs varmeveksler
9 Fejl pa termomodstand rumtemperatur
Brugervejledning P DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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Udendgrsenhed

Fejlkode Beskrivelse

£A Fejl pa 4-vejs ventil

£l Udendgrsenhed fejl pd printkort

£5 Aktivering ved overbelastning (af kompressor)
£5 Kompressor blokering

£ Jeevnstrgmsblaeser blokering

£8 Indgangsspaending for hgj

F3 Temperaturkontrol afgangsrar

5 Hojtrykskontrol (i kgledrift)

HO Fejl pa sensor kompressorsystem

HE Fejl pd positionssensor

Hg Fejl pa sensor jeevnspaending / strgmstyrke

H9 Fejl pa termomodstand udetemperatur

J3 Fejl pa termomodstand afgangsrgr

J5 Fejl pa termomodstand udendgrs varmeveksler
L3 Varmefejl elektriske dele

Ly Lamel varmeafledning temperaturstigning

LS Inverter gjeblikkelig overstrgm (DC)

Py Fejl pa termomodstand lamel varmeafledning
8 Kompressor indvendig temperatur fejl

FTXP20~35M5V1B/9
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9 Bortskaffelse

BEMARK
Prgv ikke selv at afmontere systemet: afmontering af systemet, handtering af

kglemiddel, olie og andre dele SKAL vaere i overensstemmelse med geeldende
lovgivning. Enhederne SKAL behandles pa steder sarligt beregnet hertil med henblik
pa genbrug og genvinding.
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10 Ordliste

DHW = Varmt vand til boligen
Varmt brugsvand til boligformal i enhver form for bygning.

LWT = Temperatur pa afgangsvand
Vandtemperatur ved vandafgang pa enheden.

Forhandler
Salgsdistributgr for produktet.

Autoriseret installatgr
Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere produktet.

Bruger
Person, som ejer og/eller betjener produktet.

Galdende lovgivning
Alle internationale, europaeiske, nationale og lokale direktiver, love,
bestemmelser og/eller forordninger, der er relevante og anvendelige for et
bestemt produkt eller omrade.

Servicevirksomhed
Kvalificeret virksomhed, der kan udfgre eller koordinere den ngdvendige
service pa produktet.

Installationsvejledning
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt produkt eller en
bestemt anvendelse, og som forklarer, hvordan man installerer,
konfigurerer og vedligeholder det.

Betjeningsvejledning
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt produkt eller en
bestemt anvendelse, og som forklarer, hvordan man betjener det.

Tilbehgr
Maerkater, manualer, informationsblade og udstyr, der leveres med
produktet, og som skal installeres i overensstemmelse med instruktionerne i
den medfglgende dokumentation.

Ekstraudstyr
Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan kombineres med
produktet i overensstemmelse med instruktionerne i den medfglgende
dokumentation.

Medfglger ikke
Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, som kan kombineres med
produktet i overensstemmelse med instruktionerne i den medfglgende
dokumentation.

FTXP20~35M5V1B/9 |4 DAIKIN Brugervejledning
Daikin klimaanlaeg til rum 41
4D520466-7) —2021.12









EAL

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN.TIC. A.S.
Gllsuyu Mahallesi, Fevzi Cakmak Caddesi, Burgak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
ISTANBUL / TURKIYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Cagdri Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2021 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4D520466-7) 2021.12



	Brugervejledning
	Indholdsfortegnelse
	1 Om dokumentationen
	1.1 Om dette dokument
	1.2 Betydning af advarsler og symboler

	2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren
	2.1 Generelt
	2.2 Instruktioner vedrørende sikker betjening

	3 Om systemet
	3.1 Indendørsenhed
	3.1.1 Indendørsenhedens display

	3.2 Om brugerinterfacet
	3.2.1 Komponenter: Trådløs fjernbetjening
	3.2.2 Status: Trådløs fjernbetjenings LCD-display
	3.2.3 Brug af den trådløse fjernbetjening


	4 Før betjening
	4.1 Overblik: Før betjening
	4.2 Isætning af batterier
	4.3 Montering af den trådløse fjernbetjenings holder
	4.4 Slå strømforsyningen til

	5 Betjening
	5.1 Driftsområde
	5.2 Brug af visse funktioner, hvornår
	5.3 Driftstilstand og temperatur-kontrolpunkt
	5.3.1 Start/stop af driftstilstand og indstilling af temperatur

	5.4 Luftstrømsmængde
	5.4.1 Justering af luftstrømsmængden

	5.5 Luftstrømmens retning
	5.5.1 Justering af lodret luftstrømsretning
	5.5.2 Justering af vandret luftstrømsretning
	5.5.3 Anvendelse af 3D luftstrømsretning

	5.6 Comfort airflow drift
	5.6.1 Start/stop af Comfort airflow-drift

	5.7 Powerful
	5.7.1 Start/stop Powerful

	5.8 Econo
	5.8.1 Start/stop Econo

	5.9 Betjening af timer TIL/FRA (ON/OFF)
	5.9.1 Start/stop OFF timer
	5.9.2 Start/stop ON timer
	5.9.3 Kombineret brug af OFF timer og ON timer


	6 Energibesparelse og optimal drift
	7 Vedligeholdelse og service
	7.1 Oversigt: Vedligeholdelse og service
	7.2 Rengøring af indendørsenhed og trådløs fjernbetjening
	7.3 Rengøring af frontpanelet
	7.4 Om luftfiltrene
	7.5 Åbning af frontpanelet
	7.6 Rengøring af luftfiltre
	7.7 Rengøring af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)
	7.8 Udskiftning af titanium-apatit desodoriseringsfilter og sølvpartikelfilter (ag-ion filter)
	7.9 Lukning af frontpanelet
	7.10 Vær opmærksom på følgende, hvis anlægget skal stå stille i en længere periode

	8 Fejlfinding
	8.1 Symptomer, der IKKE er systemfejl
	8.1.1 Symptom: En lyd som rindende vand
	8.1.2 Symptom: Der høres en blæsende lyd
	8.1.3 Symptom: Der høres en tikkende lyd
	8.1.4 Symptom: Der høres en fløjtelyd
	8.1.5 Symptom: Klikkende lyd under drift eller når anlægget står stille
	8.1.6 Symptom: Der høres en klappelyd
	8.1.7 Symptom: Der kommer en hvid tåge ud af en enhed (indendørsenhed)
	8.1.8 Symptom: Enheden kan lugte
	8.1.9 Symptom: Den udendørs blæser roterer, når klimaanlægget ikke er i drift

	8.2 Løsning af problemer baseret på fejlkoder

	9 Bortskaffelse
	10 Ordliste


