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1 | O dokumentacii

1 O dokumentacii

1.1 Informacie o dokumente

Dakujeme vam za nakup tohto produktu. Pokyny:

= Dokumentdciu si uchovajte pre buducu referenciu.
Cielovi pouzivatelia

Koncovi pouzivatelia

INFORMACIE

Toto zariadenie je urcené pre odbornikov alebo vyskolenych pouzivatelov v
obchodoch, v odvetvi svietidiel a na farmach, pripadne pre zaciatocnikov na
komercné a domace pouzivanie.

i

Dokumentacia

Tento dokument je sucastou dokumentdcie. Celd dokumentdcia zahrfria tieto
dokumenty:

= VSeobecné bezpecnostné opatrenia:
- Bezpecnostné pokyny, ktoré si musite precitat pred pouzivanim systému
- Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)
= Navod na obsluhu:
- Rychly ndvod na zakladné pouZivanie
- Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)
= Pouzivatel'ska referencnd prirucka:
- Podrobné pokyny a informdcie o zadkladnom a rozsirenom pouzivani

- Format: Digitalne subory na stranke http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

Najnovsie revizie dodanej dokumentacie mdzu byt k dispozicii na regiondlnej
webovej lokalite spolo¢nosti Daikin alebo vam ich poskytne instalatér.

Jazykom pbévodnej dokumentacie je anglictina. VSetky ostatné jazyky su preklady.

1.2 Vyznam varovani a symbolov

NEBEZPECENSTVO

Oznacuje situaciu, ktord moze viest k Umrtiu alebo vaznemu zraneniu.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

Oznacuje situdciu, ktord mdze viest k usmrteniu elektrickym pradom.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k popaleniu/obareniu v désledku extrémne
vysokych alebo nizkych teplot.

> B> P
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NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU

Oznacuje situdciu, ktord by mohla viest k vybuchu.

VAROVANIE

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k Umrtiu alebo véznemu zraneniu.

VAROVANIE: HORLAVY MATERIAL

UPOZORNENIE

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k mensiemu alebo menej vaznemu zraneniu.

POZNAMKA

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k poskodeniu vybavenia alebo majetku.

-1 O BB P

INFORMACIE

Oznacuje uzitocné tipy alebo doplriujice informacie.

Symboly pouzivané na jednotke:

Symbol Vysvetlenie

DII Pred in3taldciou si precitajte ndvod na instalaciu a obsluhu a
harok s pokynmi na zapojenie.

@ Pred vykonanim Udrzby a servisu si precitajte servisnu
prirucku.

[m] Dalsie informacie najdete v referen¢nej prirucke instalatora a
pouzivatelskej referencnej prirucke.

‘ﬁ Jednotka obsahuje otacajuce Casti. Pri vykondvani servisu a
kontroly jednotky postupujte opatrne.

Symboly pouZivané v dokumentdcii:

Symbol Vysvetlenie

Oznacuje nazov obrazka alebo referenciu nan.
Priklad: "®Ndazov obrazka 1-3" znamenad "obrazok 3 v
kapitole 1".

@ Oznacuje nazov tabulky alebo referenciu na ru.
Priklad: "=mNazov tabulky 1-3" znamena "tabulku 3 v kapitole
1"

FTXP20~35M5V1B/9 | 4 DAIKIN Pouzivatelska referencna prirucka
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2 | Bezpecnostné pokyny pouZivatela

2 Bezpecnostne pokyny pouzivatela

Vzdy dodrziavajte nasledujlce bezpecnostné pokyny a predpisy.

2.1 VsSeobecne

A

VAROVANIE

Ak si NIE ste isti, ako jednotku pouZivat, obratte sa na
svojho instalatéra.

A

VAROVANIE

Tento spotrebi¢ mdzu pouzivat deti od 8 rokov a osoby
s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti
s vynimkou pripadov, ked su pod dozorom alebo dostavaju
pokyny tykajlce sa pouZivania spotrebi¢a od osoby, ktora
je zodpovedna za ich bezpecnost.

Deti sa NESMU hrat so spotrebi¢om.
Deti NESMU ¢istit ani robit tdrzbu spotrebica bez dozoru.

VAROVANIE

Ak chcete predist zasahu elektrickym pridom alebo
poZiaru:

= Jednotku NEVYPLACHUIJTE.

= Jednotku NEPOUZIVAITE mokrymi rukami.

= Na jednotku NEKLADTE Ziadne predmety naplnené
vodou.

A

UPOZORNENIE

= Na hornu &ast jednotky NEKLADTE Ziadne predmety ani
zariadenia.

= NEVYLIEZAJTE, NESADAJTE a ani NESTUPAITE na
jednotku.

Pouzivatelska referencna prirucka
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2 | Bezpecnostné pokyny pouZzivatela

= Jednotky su oznacené tymto symbolom:

2

To znamena, Ze elektrické a elektronické produkty NIE je moZné likvidovat s
netriedenym odpadom z domé&cnosti. Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami.
Demontaz systému, likvidaciu chladiacej zmesi, oleja a ostatnych Casti zariadenia
MUSI vykonavat len kvalifikovany instalatér a MUSI prebiehat v stlade s platnymi
pravnymi predpismi.

Jednotky je NUTNE likvidovat v $pecidlnych zariadeniach na spracovanie odpadu,
¢im je moziné dosiahnut jeho opatovné vyuzitie, recyklaciu a obnovu. Tym, Ze
zabezpecdite, aby tento vyrobok bol spravne likvidovany do odpadu, napomozete
zabranit pripadnym negativnym vplyvom na Zivotné prostredie a ludské zdravie.
Dal3ie informacie vam poskytne vas indtalatér alebo miestny drad.

Batérie su oznacené tymto symbolom:

)4

To znamend, Ze batérie NIE je moZné likvidovat s netriedenym odpadom z
domacnosti. Ak je pod tymto symbolom vytlacena chemickd znacka, znamena to,
Ze batéria obsahuje tazky kov nad urcitd Uroven koncentracie.

Mozné chemické symboly su: Pb: olovo (>0,004%).

Staré batérie sa MUSIA likvidovat v Specidlnych zariadeniach na spracovanie
odpadu, ¢im je mozné dosiahnut ich opatovné vyuzitie. Zabezpecenim spravnej
likvidacie starych batérii pomoZzete zabranit pripadnym negativnym vplyvom na
Zivotné prostredie a ludské zdravie.

2.2 Pokyny pre bezpecnu prevadzku

Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horlavé.
UPOZORNENIE

Do vstupu alebo vystupu vzduchu NEVKLADAIJTE prsty,
tyCky alebo iné predmety. KedZe sa ventilator otaca velkou
rychlostou, mohol by sposobit Uraz.

‘@ VAROVANIE: MIERNE HORLAVY MATERIAL

FTXP20~35M5V1B/9
Izbova klimatizacia Daikin
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2 | Bezpecnostné pokyny pouZivatela

{E VAROVANIE
= Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte,

neodstranujte, opatovne neinstalujte alebo neopravujte,
kedZe demontaz alebo inStalacia mobze spoOsobit
zasiahnutie elektrickym pridom alebo vznik pozZiaru.
Skontaktujte sa s vasim predajcom.

= V pripade ndhodnych unikov chladiva sa presvedcte, Ze
v blizkosti nie je otvoreny plamen. Samotné chladivo je
celkom bezpecné, netoxické a slabo horlavé, ale pri
nahodnom Uniku do miestnosti vytvara toxicky plyn tam,
kde je pritomny horlavy vzduch z ventildtorov
ohrievacov, plynovych varicov atd. Vidy nechajte
potvrdit kvalifikovanym servisnym personalom, Ze pred
obnovenim prevadzky bolo miesto uniku opravené.

A UPOZORNENIE
K nastaveniu polohy lamiel a Zaltzii VZDY pouZite

bezdrotové dialkové ovladanie alebo iné pouZivatelské
rozhranie (ak je pouzitelné). Ak sa lamely a Zaluzia sklapaju
a pohybujete s nimi nasilne rukou, mechanizmus sa
poskodi.

UPOZORNENIE

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvierata
priamemu prudeniu vzduchu.

>

VAROVANIE

V blizkosti klimatiza¢ného zariadenia NEUMIESTNUJTE
horlavé flage sprejov a NEPOUZIVAITE ich v blizkosti
jednotky. Ak by ste tak urobili, moZe to mat za nasledok
vznik poziaru.

é UPOZORNENIE
Pri pouziti dezinfekcného insekticidu v miestnosti systém

NEPOUZIVAJTE. Toto by mohlo spbsobit rozptylenie
chemickych latok v jednotke, ¢o by malo za nasledok
ohrozenie zdravia tych os6b, ktoré su alergické voci
chemickym latkam.

>
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2 | Bezpecnostné pokyny pouZivatela

A

VAROVANIE

= Chladivo vo vnutri jednotky je stredne horlavé, ale v
normalnom pripade NEUNIKA. Ak chladivo unikd vo
vnutri miestnosti a prichadza do kontaktu s plamenom
horaka, ohrievacom alebo varicom, moze to mat za
nasledok vznik poZiaru a/alebo tvorbu skodlivého plynu.

= Vypnite vSetky spalovacie vykurovacie zariadenia,
miestnost vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u
ktorého ste jednotku kupili.

= Jednotku NEPOUZIVAITE, kym servisna osoba nepotvrdi
ukoncenie opravy Casti, kde unika chladivo.

A

VAROVANIE
= NEPREPICHUJTE a ani nespalujte diely cyklu chladiva.

= NEPOUZIVAJTE iné prostriedky na distenie alebo na
zrychlenie procesu odmrazovania nez tie, ktoré
odporuca vyrobca.

= Uvedomte si, Ze chladivo vo vnutri systému je bez
zapachu.

A

VAROVANIE

Spotrebi¢ musi byt skladovany tak, aby sa zabranilo
mechanickému poskodeniu a v dobre vetranej miestnosti
bez neustdle pracujucich zdrojov zapdlenia (napriklad:
otvoreny plamen, fungujuci plynovy spotrebi¢ alebo
elektricky  ohrievac). Velkost miestnosti ma byt
Specifikovand v  kapitole VSeobecné bezpecnostné
predbezné opatrenia.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM
PRUDOM

Pri  Cisteni klimatizdcie alebo vzduchového filtra
bezpodmienecne ukoncite prevadzku a VYPNITE hlavny
vypinac. Inak mdze dojst k zasiahnutiu elektrickym prddom
alebo zraneniu.

UPOZORNENIE

Po dlhsom pouZivani skontrolujte podlozky jednotky a jej
inStalacie, ¢i nie suU poskodené. Ked su poskodené,
jednotka by mohla spadnut a sposobit Uraz.

A

VAROVANIE

Pri praci vo vyskach s rebrikmi je nutné byt velmi opatrny.

FTXP20~35M5V1B/9
Izbova klimatizacia Daikin
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2 | Bezpecnostné pokyny pouZivatela

A

VAROVANIE

Nespravne Cistiace prostriedky alebo postup Cistenia mozu
sposobit poskodenie plastovych komponentov alebo unik
vody. Rozstrekovany Cistiaci prostriedok na elektrické
komponenty, ako su motory, mdze sposobit poruchu, dym
alebo zapalenie.

A\

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM
PRUDOM

Pred Cistenim jednotky ju vypnite. VYPNITE tiezZ isti¢ alebo
vytiahnite napajaci kdbel zo zasuvky. Inak mdze dojst k
zasiahnutiu elektrickym prddom alebo zraneniu.

VAROVANIE

Ak ddjde k nieComu nezvyéajnému (je citit zapach po
horeni atd.), zastavte prevadzku jednotky a VYPNITE
elektrické napajanie.

Ponechanie jednotky v prevadzke za takych okolnosti méze
spbsobit poruchu, zasiahnutie elektrickym prddom alebo
vznik poZiaru. Skontaktujte sa s vasim predajcom.

Pouzivatelska referencna prirucka
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3 | O systéme

3 O systéme

3.1 Vnutorna jednotka

/A

VAROVANIE: HORIAVY MATERIAL

Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horlavé.

®

POZNAMKA

Systém NEPOUZIVAITE na iné Gcely. Aby nedochadzalo k zhorseniu kvality danych
predmetov, NEPOUZIVAITE jednotku na chladenie presnych nastrojov, potravin,
rastlin, zvierat a ani umeleckych diel.

A

UPOZORNENIE

Do vstupu alebo vystupu vzduchu NEVKLADAJTE prsty, tycky alebo iné predmety.
KedZe sa ventildtor otdca velkou rychlostou, mohol by spdsobit traz.

i @

INFORMACIE

Hladina tlaku zvuku je mensia ako 70 dBA.

A

VAROVANIE

= Jednotku sami nemodifikujte, nedemontujte, neodstranujte, opatovne
neinstalujte alebo neopravujte, kedZe demontdz alebo instaldcia moze spdsobit
zasiahnutie elektrickym priudom alebo vznik poziaru. Skontaktujte sa s vasim
predajcom.

= V pripade ndhodnych Unikov chladiva sa presvedcte, Ze v blizkosti nie je otvoreny
plamen. Samotné chladivo je celkom bezpecné, netoxické a slabo horlavé, ale pri
nahodnom Uniku do miestnosti vytvara toxicky plyn tam, kde je pritomny horlavy
vzduch z ventilatorov ohrievacov, plynovych varicov atd. Vzdy nechajte potvrdit
kvalifikovanym servisnym persondlom, Ze pred obnovenim prevadzky bolo miesto
uniku opravené.

i @

INFORMACIE

Na nasledujicich obrazkoch je len priklad, ktory NEMUSI zodpovedat rozloZeniu
vasho systému.

FTXP20~35M5V1B/9
Izbova klimatizacia Daikin
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3 | O systéme

Privod vzduchu

Odvod vzduchu

Predny panel

Displej vnutornej jednotky
Vzduchovy filter

Titanio-apatitovy deodorizacny filter
Filter s ¢asticami striebra

| -~ Q0 T O

3.1.1 Displej vnutornej jednotky

e

| &b
® e—c

onvorr( ——-d

Prijimac signalu
Kontrolka prevadzky
Kontrolka ¢asovaca
Tlacidlo ON/OFF

S n T O

Tlag&idlo ON/OFF (ZAP/VYP)

Ak chyba pouzivatelské rozhranie, na spustenie alebo zastavenie prevadzky mozete
pouZit tlacidlo ON/OFF (ZAP./VYP.) na vnutornej jednotke. Ak sa prevadzka spusti
pouzitim tohto tlacidla, pouziju sa nasledovné nastavenia:

= Rezim prevadzky = Automatika
= Nastavenie teploty = 25°C

= Rychlost prudenia vzduchu = Automatika

Pouzivatelska referencna prirucka 'DA’K’N FTXP20~35M5V1B/9
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3 | O systéme

3.2 O pouzivatelskom rozhrani

Bezdrotové dialkové ovladanie

i

INFORMACIE

Vnutorna jednotka

pouzivatelskym rozhranim. Tento ndvod popisuje iba prevadzku s tymto
pouzivatelskym rozhranim. Ak je pripojené dalSie pouZzivatelské rozhranie, pozrite si
navod na prevadzku pripojeného pouzivatelského rozhrania.

je dodavanad s

bezdrétovym dialkovym ovladanim ako

= Priame slnecné svetlo. Bezdrotové dialkové ovlddanie NEVYSTAVUITE priamemu
slne¢nému Ziareniu.

= Prach. Prach na vysieladi alebo prijimaci signdlu zniZi ich citlivost. Prach utrite
jemnou utierkou.

= Elektrické Ziarivky. Signalovd komunikdcia moéZe byt narusend Ziarivkami so
Startérom umiestnenymi v miestnosti. V tomto pripade sa skontaktujte s vasim
instalatérom.

= Iné spotrebice. Ak signdly bezdrétového dialkového ovladania ovladaju nejaké
iné spotrebice, tieto spotrebice odstrante alebo sa poradte s vasim instalatérom.

= Zavesy. Uistite sa, 7e zavesy alebo iné predmety NEBLOKUJU signdl medzi
jednotkou a bezdrétovym dialkovym ovladanim.

®

POZNAMKA

= Zabrante padu bezdrotového dialkového ovladania na zem.

= Bezdrotoveé dialkové ovladanie NEVYSTAVUITE vihku.

3.2.1 Komponenty: Bezdrétové dialkové ovladanie

—

Y DAIKIN

1 (oo (R |
T I
i () (Faiow) 1

v coo——d

COMFORT ray
h— <2 @)

PONERFUL 1 SWING | e
e O O]

P ===l G |

: OFop@el | ¢

ARC480A53

N

Prijimac signalu

Tlacidla Swing

| -~ n T O

Tlacidlo OFF (Vyp.)
Tlacidlo nastavenia ventilatora
Tlacidlo rezimu prevadzky Econo

Tlacidla nastavenia hodin (ON, OFF, zrusenie)
Tlacidlo rezimu prevadzky Powerful

FTXP20~35M5V1B/9
Izbova klimatizacia Daikin
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_—R - T

Tlacidlo rezimu prevadzky Comfort
Tlacidlo nastavenia teploty

Tlacidla reZzimu prevadzky

Tlac¢idlo automatického rezimu prevadzky
LCD displej

3.2.2 Stav: LCD bezdrdétového dialkového ovladania

& ome)
*@a-'ch

2 &5
o e 1Al’”’|\‘“
< (2=
@ 11
QI D IO
ON /29 HR.OFF =0 HR.
lkona Popis
{A) ReZim prevadzky = Automatika

ReZim prevadzky = SuSenie

ReZim prevadzky = Vykurovanie

ﬁfé Rezim prevadzky = Klimatizacia
o Rezim prevadzky = Len ventilator
¥ Je aktivny rezim prevadzky Powerful (Vykonnejsie)
~ Je aktivny rezim prevadzky Econo
A Vnutorna jednotka prijima signdl z pouzivatelského rozhrania
.-'4':‘:"'8: Aktudlne nastavenie teploty
'20@ Rychlost prudenia vzduchu = Automatika
'z’i{ Rychlost prudenia vzduchu = Pokojny rezim vnutornej jednotky
- Rychlost prudenia vzduchu = Vysoka
© am Rychlost prudenia vzduchu = Stredne vysoka
:&;! Rychlost prddenia vzduchu = Strednd
KA Rychlost prddenia vzduchu = Stredne nizka
;Z' Rychlost prddenia vzduchu = Nizka
Q Je aktivny reZim prevadzky Komfort
(:'—:f Je aktivne automatické zvislé otocenie
> Je aktivne automatické vodorovné otogenie
@ON Je aktivny ON timer
@OFF Je aktivny OFF timer

Pouzivatelska referencna prirucka
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3.2.3 Prevadzka bezdrotového dialkového ovlddania
Y
a

.

a Prijimac infracerveného signalu

1 Zamierte vysiela€ signdlu na prijimac infracerveného signdlu na vnutornej
jednotke (maximalna vzdialenost komunikacie je 7 m).

Vysledok: Ak vnuUtorna jednotka prijme signadl z bezdrotového dialkového
ovladania, budte pocut zvuk:

Zvuk Popis

Pip-pip Spusti sa prevadzka.
Pip Zmeny nastavenia.
DIhé pipnutie Prevadzka sa ukondi.

FTXP20~35M5V1B/9

Um0V - 4 DAIKIN Pouzivatelska referencna prirucka
Izbova klimatizacia Daikin
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4 Pred spustenim do prevadzky

4.1 Prehlad: Pred spustenim do prevadzky

Tato kapitola popisuje ¢o mate robit pred spustenim jednotky.
BeZny pracovny postup

Pred spustenim je potrebné vykonat nasledovné kroky:

= VloZenie batérii do pouzivatelského rozhrania.

= Pripevnenie pouzivatelského rozhrania k stene.

= Zapnutie elektrického napdjania.

4.2 \lozenie batérii

Batérie vydrzia priblizne 1 rok.

1 Demontujte zadny kryt.

2 VloZte obe batérie naraz.

a Bezdrotové dialkové ovladanie
b Skrutky (dodava zakaznik)
¢ Drziak bezdrotového dialkového ovladania

Zvolte miesto, z ktorého mozu signaly dosiahnut jednotku.
Pomocou skrutiek na stenu alebo podobné miesto umiestnite drziak.

3 Bezdrotové dialkové ovlddanie zaveste do drziaka.

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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4.4 Zapnutie elektrického napajania

1 Zapnite obvodovy istic.

Vysledok: Za ucelom nastavenia referencnej polohy sa otvori a uzavrie klapka
vnutornej jednotky.

FTXP20~35M5V1B/9 4 DAIKIN Pouzivatelska referencna prirucka
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5 Prevadzka

5.1 Rozsah prevadzky

Systém pouzivajte v nasledovnych rozsahoch teploty alebo vlhkosti pre bezpecnu

a ucinnu prevadzku.

Rezim prevadzky

Rozsah prevadzky

Klimatizacia®®

= Vonkajsia teplota:
= Vnutorna teplota:

= Vnutorna vlhkost:

—10~48°C DB
18~32°C DB
<80%

Vykurovanie®

= Vonkajsia teplota:

= VnUtorna teplota:

—15~24°C DB
10~30°C DB

Sugenie®

= Vonkajsia teplota:
= Vnutornad teplota:

= Vnutorna vihkost:

-10~48°C DB
18~32°C DB
<80%

@ Ak jednotka be?i mimo prevadzkového rozsahu, bezpe&nostné zariadenie mdze zastavit

prevadzku systému.

®) Ak jednotka beZi mimo prevédzkového rozsahu, méze déjst ku kondenzacii a kvapkaniu

vody.

5.2 Kedy pouzit urcité funkcie

Na urcéenie, aké funkcie pouzit, mozete pouzit nasledovnu tabulku:

Funkcia

| Ulohy

Zakladné funkcie

i Rezimy prevadzky a teplota

Spustenie/zastavenie systému a nastavenie
teploty:

= Vykurte alebo ochladte miestnost.

= Vyfuknite  vzduch do  miestnosti  bez
vykurovania alebo klimatizacie.

= Znizte vlhkost v miestnosti.

=V automatickom rezime prevadzky
automaticky zvolte vhodnu teplotu a rezim
prevadzky.

+ Smer pruddenia

vzduchu

Ak chcete nastavit smer prudenia (oto¢na alebo
pevna poloha).

@ Rychlost prudenia vzduchu

Ak chcete nastavit mnozstvo vzduchu
vyfukovaného vzduchu do miestnosti.

Ak chcete pokojnejsi chod.

Pokrocilé funkcie

a3
EcoNo) Econo

Ak chcete pouzit systém, ak tieZ pouZzivate iné
spotrebice energie.

Ak chcete usetrit energiu.

Pouzivatelska referencna prirucka

18

P DAIKIN

FTXP20~35M5V1B/9
Izbova klimatizacia Daikin
4D520466-7) - 2021.12



5 | Prevadzka

Funkcia Ulohy

Komfort Ak chcete poskytnut pohodIné prudenie
vzduchu, ak NEDOCHADZA k priamemu kontaktu
s fudmi.

Vykonnejiie Ak chcete ochladit alebo ohriat miestnost
rychlo.

ON timer + . OFF timer Ak chcete automaticky zapnut alebo vypnut
systém.

5.3 ReZim prevadzky a menovita hodnota teploty

Kedy. Nastavte rezim prevadzky systému a nastavte teplotu, ak chcete:
= Vykurit alebo ochladit miestnost

= Vyfukovat vzduch do miestnosti bez vykurovania alebo klimatizacie

= ZniZit vlhkost v miestnosti

Co. Systém funguje odlidne v zavislosti od volby pouzivatela.

Nastavenie Popis

D Automatika Systém ochladi alebo ohreje miestnost na
menovitd hodnotu teploty. V pripade potreby
automaticky prepina medzi klimatizaciou

a vykurovanim.

@Suéenie Systém znizi vihkost v miestnosti.

st Vykurovanie Systém ohreje miestnost na menovit hodnotu
teploty.

S Klimatizacia Systém ochladi miestnost na menoviti hodnotu
teploty.

o Ventilstor Systém len riadi prddenie vzduchu (rychlost

prudenia vzduchu a smer prudenia vzduchu).
Systém NERIADI teplotu.

Pridavné informacie:

= Vonkajsia teplota. Vplyv klimatizacie alebo vykurovania systémom sa zniZuje, ak
je vonkajsia teplota prilis vysoka alebo prilis nizka.

* Prevadzka rozmrazovania. Pocas rezimu prevadzky Vykurovanie sa mdze na
vonkajsej jednotke objavit ndmraza, ktord zniZuje vykon vykurovania. V takom
pripade sa systém automaticky prepne do rezimu prevadzky Odmrazovanie, aby
sa zbavil ndmrazy. Po¢as odmrazovania z vnutornej jednotky NEPRUDI hortci
vzduch.

FTXP20~35M5V1B/9 | 4 DAIKIN Pouzivatelska referencna prirucka
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5.3.1 Spustenie/zastavenie rezimu prevadzky a nastavenie teploty

O = KeI'B: Jednotka je v prevadzke.

—I'z‘@— {A). Resim prevadzky = Automatika

: Rezim prevadzky = Susenie

®%: ReZim prevéadzky = Vykurovanie
3% Resim prevadzky = Klimatizacia

. Resim prevadzky = Len ventilator
®
o
LI Zobrazuje nastavenu teplotu.
1 Stlacte tlacidlo jeden alebo viackrat a tym vyberiete rezim prevadzky.

Vysledok: Tento reZzim bude nastaveny v nasledovnej postupnosti:

2 2 = O = & = & =) O -

2 Stlacenim tlacidla spustite prevadzku.
Vysledok: Na displeji LCD sa rozsvieti (ONJ

Vysledok: Rozsvieti sa kontrolka prevadzky.

1

]

S
N

@0

A
TEMP

3 Stlacte tlacidlo v alebo A na tlacidle L J jeden alebo viackrat, aby sa zniZila
alebo zvysila teplota.

Poznamka: Pri pouZiti reZimu prevadzky SuSenie alebo Len ventildtor, nemoéZete
nastavit teplotu.

4 Stlacenim tlacidla zastavite prevadzku.
Vysledok: (O ;mizne z LCD.
Vysledok: Kontrolka prevadzky zhasne.

&l

l

- - A (AL Ray: 4 — ;
) ®-' ‘ﬂ {A}: Rezim prevadzky = Automatika

=
“

g ‘-M [¢®): Resim prevadzky = Susenie

1
A

®s: ReZim prevadzky = Vykurovanie

3 Resim prevadzky = Klimatizacia

'2‘: Rezim prevadzky = Len ventilator

®
Q0 omey o4
OV 0.5 Zobrazuje nastavenu teplotu.

5 Spustte prevadzku stlacenim jedného z nasledovnych tlacidiel.

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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Rezim Stlacte Vysledok

Rezim prevadzky

Automatika -
I~a-

ReZim prevadzky lo)=)

Klimatizacia Rozsvieti sa kontrolka

ReZim prevadzky DRY prevadzky.

Susenie

ReZim prevadzky HEAT

Vykurovanie

ReZim prevadzky Len FANONLY

ventilator

A
TEMP
6 Stlacte tlacidlo v alebo A na tlacidle ujeden alebo viackrat, aby sa nastavila
teplota. NIE JE MOZNE nastavit teplotu v reZime prevadzky susenie alebo len

ventilator.
ReZim prevadzky |ReZim prevadzky |ReZim prevadzky |ReZim prevadzky
Klimatizacia Vykurovanie Automatika Susenie alebo Len
ventilator
18~32°C 10~30°C 18~30°C —

7 Stlacenim tlacidla zastavite prevadzku.
Vysledok: Kontrolka prevadzky zhasne.

5.4 Prietok vzduchu

1 Stlacenim tlacidla vyberte:

;2;!!! 5 Urovni rychlosti prudenia vzduchu, od "==" do "!"

A} Automatické ovladdanie prudenia vzduchu

z Pokojny rezim prevadzky vnutornej jednotky. Ked'je prudenie
vzduchu nastavené na "2&", hluk z jednotky bude znizeny.

INFORMACIE

= Ak jednotka v rezime klimatizacia alebo vykurovanie dosiahne menovitu teplotu,
ventildtor sa zastavi.

i @

= Pri pouziti reZimu prevadzky susenie NEMOZETE nastavit nastavenie rychlosti
prudenia vzduchu.

5.4.1 Nastavenie rychlosti prudenia vzduchu

1 Ak chcete zmenit nastavenie prudenia vzduchu nasledovnym postupom,

stlacte .
VA - T4 o P anmp Ym
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5.5 Smer prudenia vzduchu

Kedy. Nastavte smer prudenia vzduchu podla potreby.

Co. Systém riadi smer prudenia vzduchu odli$ne v zavislosti od volby pouZivatela
(oto€na alebo pevna poloha). Robi to pohybom zvislych klapiek.

Nastavenie Smer prudenia vzduchu

G2 2visly automaticky pohyb | Pohybuije sa hore a dole.
sklopenia

(—] Zostane v pevnej polohe.

c UPOZORNENIE
= Na nastavovanie uhla klapky VZDY pouzivajte pouzivatelské rozhranie (napr.

bezdrotové dialkové ovlddanie). Ak sa klapka skldpa a pohybujte s fou nasilne
rukou, mechanizmus sa poskodi.

* Pri nastavovani Zaluzii postupujte opatrne. Vo vnutri vystupu vzduchu sa
ventilator otaca vysokymi otackami.

Rozsah pohybu klapky sa meni podla reZimu prevadzky. Klapka sa zastavi v hornej
polohe, ak sa rychlost priddenia vzduchu zmeni na nizku v priebehu nastavenia
sklopenia hore a dole.

a Rozsah klapky v reZzime prevadzky Klimatizacia alebo Susenie
b Rozsah klapky v reZime prevadzky Vykurovanie
¢ Rozsah klapky v rezime prevadzky Len ventilator

Kedy. Nastavte smer prudenia vzduchu podla potreby.

Co. Systém riadi smer prudenia vzduchu odlidne v zavislosti od volby pouZivatela
(oto€na alebo pevna poloha). Robi to pohybom vodorovnych (klapky) alebo zvislych
lamiel (Zaluzie).

Nastavenie Smer prudenia vzduchu
CZ 2visly automaticky pohyb | Pohybuije sa hore a dole.
sklopenia

¥ \/odorovny automaticky | Pohybuje zboka na bok.
pohyb sklopenia

(=::+.’@\‘,\ 3-D smer prudenia | Pohybuje sa striedavo hore a dole a zboka na
vzduchu bok

[—] Zostane v pevnej polohe.

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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UPOZORNENIE
K nastaveniu polohy lamiel a 7aluzii VZDY pouzite bezdrotové dialkové ovlddanie

alebo iné pouzivatelské rozhranie (ak je pouzitelné). Ak sa lamely a ZalUzia sklapaju a
pohybujete s nimi nasilne rukou, mechanizmus sa poskodi.

Rozsah pohybu klapky sa meni podla reZzimu prevadzky. Klapka sa zastavi v hornej
polohe, ak sa rychlost prudenia vzduchu zmeni na nizku v priebehu nastavenia
sklopenia hore a dole.

a Rozsah klapky v reZzime prevadzky Klimatizacia alebo Susenie
b Rozsah klapky v rezime prevadzky Vykurovanie
¢ Rozsah klapky v rezime prevadzky Len ventilator

5.5.1 Nastavenie zvislého smeru prudenia vzduchu

1 Stlacte (&,

Vysledok: (2 sa zobrazi na LCD. Klapky (vodorovné lamely) sa zacnu sklapat.

2 Ak chcete pouzit pevnu polohu, akondhle klapky dosiahnu poZadovanu

polohu, stlacte .
Vysledok: 2 zmizne 7 LCD. Pohyb klapiek sa zastavi.

5.5.2 Nastavenie vodorovného smeru prudenia vzduchu

1 Stlacte (&),

Vysledok: ¥™x sa zobrazi na LCD. Zallzie (vodorovné lamely) sa za¢ne sklapat.

2 Ak chcete pouzit pevnu polohu, akonahle Zaluzie dosiahne poZadovanu
polohu, stlacte @

Vysledok: ¥™x zmizne z LCD. Pohyb Zaluzi sa zastavi.

INFORMACIE

[
l Ak je jednotka nainstalovanad v rohu miestnosti, smer Zaluzii ma byt od steny. Ak
stena zablokuje vzduch, ucinnost klesne.

5.5.3 Poufitie 3-D smeru prudenia vzduchu

1 Stlatte (&) (™).

Vysledok: Na LCD sa zobrazi CPEd)Y Klapky (vodorovné lamely) a zalUzie
(zvislé lamely) sa zacne sklapat.

2 Ak chcete pouzit pevnu polohu, akondhle klapky a Zalizie dosiahne
pozadovanu polohu, stlacte tlacidlo (&) (),

vysledok: GZ a @™ zmiznd 7 LCD. Pohyb klapiek a lamiel sa zastavi.

FTXP20~35M5V1B/9 4 DAIKIN Pouzivatelska referencna prirucka
Izbova klimatizacia Daikin 23
4D520466-7) —2021.12



5 | Prevadzka

5.6 Rezim prevadzky vhodného smeru prudenia vzduchu Komfort

Tento reZzim prevadzky je mozné pou?it v reZime vykurovanie alebo klimatizacia.
Poskytne pohodiné pridenie vzduchu, ak NEDOCHADZA k priamemu kontaktu s
[udmi. Systém automaticky nastavi pevnu polohu prudenia vzduchu smerom hore v
rezime prevadzky Klimatizacia a smerom dole v rezime prevadzky Vykurovanie.

ReZim prevadzky klimatizacia Rezim prevadzky vykurovanie
i —1

INFORMACIE

i @

ReZim prevadzky na plny vykon Powerful a Comfort airflow sa NEMOZU pouzivat
sucasne. Naposledy zvolena funkcia ma prioritu. Ak je zvolené automatické zvislé
sklopenie, funkcia Comfort airflow (Prijemné pridenie vzduchu) bude zrusena.

5.6.1 Spustenie alebo zastavenie rezimu prevadzky Comfort airflow

COMFORT

1 Ak chcete jednotku spustit, stlacte C&.

Vysledok: Poloha klapky sa zmeni, na LCD sa zobrazi NS rychlost prudenia
vzduchu sa nastavi na automatiku.

Rezim Poloha klapky...
Klimatizacia/Susenie Hore
Vykurovanie Dole

Poznamka: ReZim prevadzky Komfortné prudenie vzduchu NIE je k dispozicii v
rezime prevadzky Len ventilator.
COMFORT

2 Stlacenim jednotku zastavite.

Vysledok: Klapky sa vrati do zapamatanej polohy pred rezimom Comfort airflow.
& zmizne z LCD.

5.7 Rezim prevadzky na vyssi vykon Powerful

Tato funkcia rychlo maximalizuje Ucinky klimatizacie alebo vykurovania
v fubovolnom reZzime prevadzky. Tieto funkcie umoZiuju vyuzit maximalny vykon
zariadenia.

Rezim Rychlost prudenia vzduchu

Klimatizacia / vykurovanie = K maximalizacii vykonu klimatizacie
alebo vykurovania sa musi zvysit
vykon vonkajsej jednotky.

= Prudenie vzduchu sa pevne nastavi na
maximum.

= Teplotu a rychlost prudenia vzduchu
NIE je mozné zmenit.

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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Rezim Rychlost prudenia vzduchu
Susenie = Nastavenie teploty je znizené o 2,5°C.
= Nastavenie rychlosti prudenia
vzduchu sa nepatrne zvysi.
Len ventilator Prudenie vzduchu sa pevne nastavi na
maximum.

INFORMACIE

ReZim prevadzky na vy3si vykon Powerful sa NEMOZE pouzivat spolu s rezimami
prevadzky Econo a Comfort airflow. Naposledy zvolena funkcia ma prioritu.

i @

ReZim prevadzky Powerful NEZVYSI wykon jednotky, ak je uZ v prevadzke
s maximalnym vykonom.

5.7.1 Zapnutie alebo zastavenie rezimu prevadzky na vyssi vykon Powerful

1 Ak chcete jednotku spustit, stlacte .

Vysledok: Na displeji LCD sa rozsvieti . Resim prevadzky na vyssi vykon
Powerful beZi pocas 20 minut; potom sa rezim prevadzky vrati do predtym
nastaveného rezimu.

2 Stlacenim jednotku zastavite.

Vysledok: 5 zmizne z LCD.

Poznamka: ReZim vykonnej prevadzky Powerful sa da nastavit len, ak jednotka
bezi. Ak stlacite alebo prepnete reZzim prevadzky. prevadzka sa zrusi; ¥
zmizne z LCD.

5.8 Rezim hospodarnej prevadzky Econo

Toto je funkcia, ktord umoZiiuje ucinnu prevadzku obmedzenim hodnoty
maximalnej spotreby energie. Tato funkcia je uzito¢na pre pripady, kedy je nutné
venovat pozornost elektrickému vypinacu, aby sa nezapol, ked vyrobok prechadza
pozd(z inych spotrebicov.

INFORMACIE

= Rezim prevadzky na plny vykon Powerful a Econo sa NEMOZU pouzivat sti¢asne.
Naposledy zvolena funkcia ma prioritu.

i

= Rezim prevadzky Econo je funkciou, ktora umoznuje ucinnu prevadzku
obmedzenim spotreby energie vonkajsej jednotky obmedzenim otacok
kompresora. Ak je spotreba energie prili$ nizka, rezim prevadzky Econo NEZNZI
spotrebu energie.

A Aktualny prud a spotreba energie
B Cas
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Maximalny pocas normalneho rezimu prevadzky
Maximalny pocas rezimu prevadzky Econo
Normalny rezim prevadzky

Rezim hospodarnej prevadzky Econo

o n T O

= Tato schéma je uréend len na Ucely ilustracie.

= Maximalny aktualny prud a spotreba energie klimatizacie v rezime Econo sa meni
podla pripojenej vonkajsej jednotky.

5.8.1 Zapnutie alebo zastavenie hospoddarneho reZzimu prevadzky Econo

1 Ak chcete jednotku spustit, stlacte .
Vysledok: Na displeji LCD sa rozsvieti ~.

2 Stlacenim tlacidla jednotku zastavite.
Vysledok: s zmizne z LCD.

5.9 ReZzim prevadzky Zap./Vyp. ¢asovaca

Funkcie Casovaca sU uZitocné pre automatické vypinanie a zapinanie klimatizacie
v noci alebo rano. PouZivat sa da tiez kombinacia vypnutia (OFF timer) a zapnutia
casovacom (ON timer).

INFORMACIE

[ ]
l Casovac naprogramujte znova v pripade:

* Po vypnuti jednotky isticom.
= Zlyhanie elektrického napajania.

® Po vymene batérii v bezdrétovom dialkovom ovladani.

5.9.1 Spustenie alebo zastavenie rezimu prevadzky OFF timer (Vyp. ¢asovaca)

Tuto funkciu pouzite, ak jednotka pracuje a ak ju chce zastavit po urcitom case.

1 Stlacte .

O}
Vysledok: Na LCD sa zobrazi OFF#HR. a rozsvieti sa kontrolka ¢asovaca.

2 Znova stlacte , ak chcete zmenit nastavenie Casu.

INFORMACIE

i

Ak stlacite tlacidlo , ¢as sa zvysuje o 1 hodinu. Casovac je mozné nastavit medzi
1 hodinou az 12 hodinami.

o C . . ,
Priklad: Ak je nastavené OFF ZIHR. ked je jednotka v prevadzke, prevadzka sa
zastavi po 5 hodinach.

3 Ak chcete zrusit nastavenie, stlacte .

D
Vysledok: OFF a z LCD zmizne nastavenie Casu a kontrolka ¢asovaca zhasne.

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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INFORMACIE

Nocny reZzim

i @

Ak je nastaveny Casovac OFF, klimatizacné zariadenie automaticky upravi nastavenie
teploty (0,5°C smerom hore v rezime Klimatizacia a 2,0°C dole v reZzime Vykurovanie),
aby nedoslo k nadmernému ochladeniu ¢i ohrevu miestnosti, o by rusilo vas spanok.

INFORMACIE

Ked nastavite na ON/OFF timer, nastavenie ¢asu sa uloZi do pamate. Pri vymene
batérii bezdrotového dialkového ovladania sa obsah pamate vymaze.

i @

Nocny reZzim
Ak je nastaveny casovac¢ OFF, klimatizacné zariadenie automaticky upravi nastavenie

teploty (0,5°C smerom hore v rezime Klimatizacia a 2,0°C dole v reZzime Vykurovanie),
aby nedoslo k nadmernému ochladeniu ¢i ohrevu miestnosti, ¢o by rusilo vas spanok.

5.9.2 Spustenie alebo zastavenie rezimu prevadzky ON timer (Zap. ¢asovaca)

Tuto funkciu pouzite, ak jednotka NEPRACUJE a ak ju chcete spustit po urcitom
Case.

1 Stlacte .

ONN |
Vysledok: Na LCD sa zobrazi ON #HR. a rozsvieti sa kontrolka casovaca.

2 Znova stlacte , ak chcete zmenit nastavenie casu.

INFORMACIE

i

Ak stlacite tlacidlo , ¢as sa zvysuje o 1 hodinu. Casovac je mozné nastavit medzi
1 hodinou az 12 hodinami.

O] v
Priklad: Ak je nastavené ON 2 HR, ked sa jednotka NEPOUZIVA, prevadzka sa spusti
po 2 hodinach.

3 Ak chcete zrusit nastavenie, stlacte .

O]
Vysledok: ON a z LCD zmizne nastavenie ¢asu a kontrolka ¢asovaca zhasne.

5.9.3 Kombinacia funkcii ¢asovaca vypnutie a zapnutie

1 Nastavenie Casovacov najdete v "5.9.1 Spustenie alebo zastavenie rezimu
prevadzky OFF timer (Vyp. casovaca)" [» 26] a "5.9.2 Spustenie alebo
zastavenie rezimu prevadzky ON timer (Zap. ¢asovaca)" [» 27].

Vysledok: OFF a ON sa zobrazia na displeji LCD.

IHR. ©| D&
JOFFON

Priklad, ¢o je zobrazené na LCD, ak kombinujete 2 ¢asovace:

3 Nastavenie casovacov ndjdete v "5.9.1 Spustenie alebo zastavenie rezimu
prevadzky OFF timer (Vyp. casovaca)" [ 26] a "5.9.2 Spustenie alebo
zastavenie rezimu prevadzky ON timer (Zap. ¢asovaca)" [» 27].

Vysledok: OFF a ON sa zobrazia na displeji LCD.
Priklad:

O O )
ON LPHR.OFF #HR.

4 Ak je nastavené pocas prevadzky jednotky.
Vysledok: Prevddzka sa zastavi za 1 hodinu a potom sa spusti o 7 hodin
neskor.
FTXP20~35M5V1B/9 | 4 DAIKIN Pouzivatelska referencna prirucka
I1zbova klimatizacia Daikin 27

4D520466-7) —2021.12



5 | Prevadzka

o 2 O C
ON & HR.OFF fHR.

5 Ak je nastavené, ked' jednotka NIE je v prevadzke.
Vysledok: Prevddzka sa spusti za 2 hodiny a potom sa zastavi o 3 hodiny
neskor.
Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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6 Uspornd a optimalna prevadzka

INFORMACIE
= Aj ked'je jednotka vypnutd, do jednotky je privadzany elektricky prud.

i

= Ak sa napajanie opat zapne po jeho preruseni, obnovi sa predtym zvoleny rezim.

UPOZORNENIE

NIKDY nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvieratd priamemu prddeniu vzduchu.

POZNAMKA

Pod vonkajiiu ani vnitornd jednotku NEUMIESTNUJTE Ziadne predmety, ktorym
Skodi vlhkost. Za urcitych podmienok moéze kondenzédcia na jednotke alebo
chladiacich potrubiach, znecisteny vzduchovy filter alebo upchatie vypustania
sposobit kvapkanie, o ma za ndsledok zniCenie alebo poruchu prislusného
predmetu.

VAROVANIE

V  blizkosti klimatiza¢ného zariadenia NEUMIESTNUITE horlavé flase sprejov
a NEPOUZIVAITE ich v blizkosti jednotky. Ak by ste tak urobili, méze to mat za
nasledok vznik poZziaru.

> B ok

UPOZORNENIE

Pri pouziti dezinfekéného insekticidu v miestnosti systém NEPOUZIVAITE. Toto by
mohlo spdsobit rozptylenie chemickych latok v jednotke, ¢o by malo za nasledok
ohrozenie zdravia tych osob, ktoré su alergické voci chemickym latkam.

Dodrzujte nasledujuce bezpecnostné opatrenia, ktoré zabezpecia spravnu
prevadzku systému.

PouZivanim zaclon alebo clon zabrante posobeniu priameho slne¢ného Ziarenia
pred vstupom do miestnosti pocas prevadzky chladenia.

Zabezpectte, aby bol priestor dostatoéne vetrany. NEUPCHAVAJTE Ziadne vetracie
otvory.

Casto vetrajte. Rozsiahle pouZivanie vyzaduje venovat $pecidlnu pozornost
vetraniu.

Ponechajte dvere a okna uzavreté. Ak dvere a okna zostavaju otvorené, vzduch
bude prudit von z miestnosti, Co spdsobi pokles Uc¢inku chladenia alebo kurenia.

Miestnost prilis NEVYCHLADZUJTE alebo NEVYKURUJTE. UdrZzovanie teploty na
rozumnej Urovni pomaha Setrit energiu.

Do blizkosti vstupu alebo vystupu vzduchu jednotky NIKDY neumiestfiujte Ziadne
predmety. Prilisna blizkost by mohla sp6sobovat zhorsenie Gcinku vykurovania
alebo klimatizacie, resp. zastavenie prevadzky.

Ak sa jednotka dlhgiu dobu NEPOUZIVA, vypnite vypina¢. Ak je vypina¢ zapnuty,
do jednotky je privadzany elektricky prud. 6 hodin pred opatovnym spustenim
jednotky zapnite vypinac elektrického napajania, aby bol zabezpeceny hladky
chod.

Ak je vlhkost viac ako 80% alebo ak sa zablokuje vypustanie, mbZze dojst ku
kondenzacii.

FTXP20~35M5V1B/9
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Spravne nastavte izbovu teplotu tak, aby ste sa v miestnosti citili pohodlne.
Zabrante nadmernému vykurovaniu alebo klimatizacii. VSimnite si, Ze trva urcity
¢as, kym teplota v miestnosti dosiahne nastavenu teplotu. Odporicame vam, aby
ste pouZzivali doplnky na ¢asové ovladanie.

Aby sa zabradnilo hromadeniu studeného vzduchu nad podlahou alebo teplého
vzduchu pod stropom, nastavte smer prudenia vzduchu. (Hore pocas reZzimu
prevadzky klimatizacia alebo susenie k stropu a dole pocas reZzimu prevadzky
vykurovanie.)

Zabrante priamemu prudeniu vzduchu na fudi v miestnosti.

Aby sa Setrilo energiou, systém prevadzkujte v odpordc¢anom rozsahu teploty
(26~28°C pre klimatizaciu a 20~24°C pre vykurovanie).

Pouzivatelska referencna prirucka
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7 UdrZba a servis

7.1 Prehlad: udrzba a servis

InStalatér musi vykonat ro¢nu udrzbu.

O chladive

Tento produkt obsahuje fluorizované sklenikové plyny. NEVYPUSTAITE plyny do
ovzdusia.

Typ chladiva: R32
Hodnota potencialu globdlneho oteplovania (GWP): 675

POZNAMKA
Pouzitelna legislativa fluorinovanych sklenikovych plynov vyzaduje, aby napln

chladiva jednotky bola zobrazena tak v hmotnosti, ako aj v ekvivalente CO,.

Vzorec pre vypocet mnoistva v tondch ekvivalentu CO,: Globdlna hodnota
potencialu oteplovania chladiva x celkové mnoZstvo chladiva [v kg] / 1 000

Dalie informacie vdm poskytne instalatér.

VAROVANIE
= Chladivo vo vnutri jednotky je stredne horlavé, ale v normdalnom pripade

NEUNIKA. Ak chladivo unikd vo vnutri miestnosti a prichadza do kontaktu s
plamenom horaka, ohrievacom alebo varicom, méze to mat za nasledok vznik
poZziaru a/alebo tvorbu $kodlivého plynu.

= Vypnite vsetky spalovacie vykurovacie zariadenia, miestnost vyvetrajte a
skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste jednotku kupili.

= Jednotku NEPOUZIVAITE, kym servisna osoba nepotvrdi ukonéenie opravy ¢asti,
kde unika chladivo.

c VAROVANIE
= NEPREPICHUIJTE a ani nespalujte diely cyklu chladiva.

= NEPOUZIVAJTE iné prostriedky na ¢&istenie alebo na zrychlenie procesu
odmrazovania nez tie, ktoré odporuca vyrobca.

= Uvedomte si, Ze chladivo vo vnutri systému je bez zapachu.

VAROVANIE

Spotrebi¢ musi byt skladovany v miestnosti bez neustdle pracujucich zdrojov
zapalenia (napr.: otvoreny plamen, fungujuci plynovy spotrebi¢ alebo elektricky
ohrievac).

POZNAMKA
Udrzbu MUSI vykonat opravneny instalatér alebo zastupca servisu.

Odporucame aspon raz do roka vykonat Udrzbu. Napriek tomu moze prislusna
legislativa vyzadovat kratsie intervaly udrzby.

>
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NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

Pri Cisteni klimatizacie alebo vzduchového filtra bezpodmienecne ukoncite prevadzku
a VYPNITE hlavny vypinac. Inak moze dojst k zasiahnutiu elektrickym priudom alebo
zraneniu.

VAROVANIE

Ak chcete predist zasahu elektrickym pridom alebo poZiaru:
= Jednotku NEVYPLACHUIJTE.
= Jednotku NEPOUZIVAJTE mokrymi rukami.
= Na jednotku NEKLADTE Ziadne predmety naplnené vodou.

UPOZORNENIE

Po dlhsom pouzivani skontrolujte podlozky jednotky a jej inStalacie, ¢i nie su
poskodené. Ked st poskodené, jednotka by mohla spadnut a spdsobit Graz.

UPOZORNENIE

NEDOTYKAJTE sa rebier vymennika tepla. Tieto rebrd s ostré a mozu mat za
nasledok vznik Urazu porezanim.

VAROVANIE

Pri prdci vo vyskach s rebrikmi je nutné byt velmi opatrny.

> B> B B P

7.2 Cistenie vnutornej jednotky a bezdrdtového dialkového ovladania

POZNAMKA

= NEPOUZIVAITE benzin, benzén, riedidlo, letiaci prasok alebo tekuty insekticid.
Mozny vysledok: Sfarbenie a deformacia.

©

= NEPOUZIVAJTE vodu alebo vzduch, ktoré maji 40°C alebo viac. Mozny vysledok:
Sfarbenie a deformacia.

= NEPOUZIVAITE Ziadne lestiace zlozky.

= NEPOUZIVAITE na drsnd kefu. Mozny vysledok: Povrchova vrstva by sa mohla
odlupovat.

= Ako koncovy pouzivatel NIKDY necistte vnutorné casti jednotky sami; tuto pracu
musi vykonat kvalifikovany servisny pracovnik. Skontaktujte sa s vasim predajcom.

é NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

Pred cistenim jednotky ju vypnite. VYPNITE tiez istic alebo vytiahnite napajaci kabel
z0 zasuvky. Inak méze dojst k zasiahnutiu elektrickym prudom alebo zraneniu.

1 Vycistte jemnou tkaninou. Ak je tazké Skvrny odstranit, pouzite vodu alebo
neutralny Cistiaci prostriedok.

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
32 Izbova klimatizacia Daikin
4D520466-7) - 2021.12




7 | Udrzba a servis

7.3 Cistenie ¢elného panelu

1 Celny panel utrite jemnou utierkou. Ak je tazké gkvrny odstranit, pouzite vodu
alebo neutrdlny Cistiaci prostriedok.

7.4 O vzduchovych filtroch

Prevadzka jednotky so znecistenymi filtrami znamen3, Ze:
= filter NEMOZE deodorizovat vzduch,

= filter NEMOZE vycistit vzduch,

= je slabé vykurovanie alebo klimatizacia,

= filter spbsobuje zapach.

7.5 Otvorenie Celného panelu

1 DrZte Celny panel za Uchytky na dvoch strandch a otvorte ho.

7.6 Cistenie vzduchového filtra

1 Uchytku v strede kazdého vzduchového filtra trochu zatlaéte a potom filter
vytiahnite smerom dole.

2 Vzduchové filtre vytiahnite.

FTXP20~35M5V1B/9 'DA’K’N Pouivatelska referenéna prirutka
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ILH
— I
{u]H]

= [lil=

3 Titdniovo-apatitovy deodorizacny filter a filter striebornych castic vyberte z
Uchytiek.

a Uchytka
4 Vzduchové filtre umyte vodou alebo ich vycistte vysavacom.

5 Namocte do vlaznej vody na asi 10 az 15 minut.

6 Opat nasadte vietky filtre do ich povodnej polohy.

INFORMACIE

[
l = Ak sa prach NEDA [ahko odstranit, filtre oplachnite neutralnym cistiacim
prostriedkom rozpustenym vo vlaznej vode. Vzduchové filtre suste v tieni.

= Vzduchové filtre sa doporucuje Cistit kazdé 2 tyzdne.

Pouzivatelska referencna prirucka 'DA’K’N FTXP20~35M5V1B/9
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INFORMACIE

i @

= Ak sa prach NEDA [ahko odstranit, filtre oplachnite neutrdlnym Cistiacim
prostriedkom rozpustenym vo vlaznej vode. Vzduchové filtre suste v tieni.

* Nezabudnite vybrat titanio-apatitovy deodorizacny filter a filter striebornych
Castic.

= Vzduchové filtre sa doporucuje Cistit kazdé 2 tyzdne.

7.7 Cistenie titdniovo apatitového deodorizaéného filtra a filtra
striebornych Castic (Ag-ionovy filter)

INFORMACIE

Filter Cistte vodou kazdych 6 mesiacov.

i

1 Titdniovo-apatitovy deodorizacny filter a filter striebornych castic vyberte z
Uchytiek.

a Uchytky
2 Zfiltra odstrante prach pomocou vysavaca.

=)

3 Filter namocte do teplej vody na 10 az 15 mindt. NEVYBERAJTE filter z rdmu.

4 Po umyti vytraste zvySnu vodu a filter nechajte vyschnut v tieni. Filter pri
odstrafiovani vody NEZMYKAJTE.

7.8 Vymena titaniovo apatitového deodorizacného filtra a filtra
striebornych Castic (Ag-ionovy filter)

INFORMACIE
Vymienaijte filter kazdé 3 roky.

i

1 Filter vyberte z Uchytiek ramu filtra a filter vymernite za novy.

FTXP20~35M5V1B/9 4 DAIKIN Pouzivatelska referencna prirucka
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INFORMACIE
= Ram filtra NEODHADZUIJTE a pouzite ho opatovne.

i @

= Stary filter zlikvidujte ako nehorlavy odpad.

7.9 Uzavretie Celného panelu
1 Filtre nasadte tak, ako boli predtym.

2 Jemne stlacte Celny panel na oboch stranach a v strede tak, aby zapadol na
svoje miesto.

- _‘

7.10 Dodrziavanie zasad pred dlhsim odstavenim

Ak chcete vysusit vnutro jednotky, nastavte rezim prevadzky jednotky na len
ventilator.

1 Stlacte tlacidlo a zvolte rezim prevadzky Len ventilator.
2 Stlacenim tlacidla spustite prevadzku.

3 Ak chcete vysusit vnutro jednotky, nastavte rezim prevadzky na len ventilator

stlacenim tlacila (FANONLY)

Po zastaveni prevadzky vypnite vypinac.
Vzduchové filtre vycistte a znovu nasadte na ich povodné miesta.

6 Zbezdrétového dialkového ovlddania vyberte batérie.

INFORMACIE

[ J
l Odporuca sa, aby pravidelnd uUdrzbu vykonal Specialista. Viac informacii o Udrzbe
Specialistom ziskajte od vasho predajcu. Ndklady na udrzbu znasa zakaznik.

Za urcitych prevadzkovych podmienok sa vnutorna cast jednotky méze po niekolkych
roc¢nych obdobiach pouzivania. To ma za néasledok znizenie vykonu.

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
Izbova klimatizacia Daikin

36 4D520466-7) — 2021.12



8 | Odstraniovanie problémov

8 Odstranovanie problémov

Ak doéjde k jednej z nasledovnych portch, uskutoénite opatrenia zobrazené nizsie a
skontaktujte sa s predajcom vasho zariadenia.

predajcom.

VAROVANIE
Ak ddéjde k nie€omu nezvyéajnému (je citit zdpach po horeni atd.), zastavte

prevadzku jednotky a VYPNITE elektrické napajanie.

Ponechanie jednotky v prevadzke za takych okolnosti moze spdsobit poruchu,
zasiahnutie elektrickym prddom alebo vznik poZiaru. Skontaktujte sa s vasim

Systém MUSI opravit kvalifikovany servisny pracovnik.

Porucha

Opatrenie

spravne.

Ak poistné zariadenie ako je napr. poistka, istic | Vypnite hlavny vypinac
alebo isti¢ uzemnenia su ¢asto aktivované alebo | elektrického napajania.
hlavny vypina¢ ON/OFF (ZAP./VYP.) NEPRACUJE

Ak z jednotky unika voda.

Zastavte prevadzku.

Prepinac prevadzky NEFUNGUIJE spravne. Vypnite elektrické napajanie.

kod poruchy.

Ak je na displeji uzivatelského zobrazené Cislo Upovedomte vasho inStalatéra
jednotky, kontrolka prevadzky blika a zobrazi sa |a informujte ho o kode

poruchy.

Ak systém NEFUNGUIJE spravne s vynimkou vyssie uvedenych pripadov a nie je
zrejma Ziadna z vyssSie uvedenych poruch, systém preskimajte podla nasledovnych

postupov.

Porucha

Opatrenie

Ak systém vbbec
NEFUNGUJE.

Skontrolujte, ¢i nevznikla porucha elektrického
napajania. Pockajte, kym sa napdjanie obnovi. Ak
pocas prevadzky dojde k poruche elektrického
napajania, systém sa po obnoveni elektrického
napajania okamzite automaticky opatovne spusti.

Skontrolujte, ¢i nie je vypalena poistka alebo ¢i nie
je aktivovany istic. V pripade potreby vymerite
poistku alebo opat zapnite istic.

Skontrolujte batérie pouzivatelského rozhrania.

Systém sa nahle zastavi.

Skontrolujte, ¢i vstup alebo vystup vzduchu
vonkajSej alebo vnutornej jednotky NIE je
blokovany prekazkami. Odstrante akékolvek
prekazky a uistite sa, Zze vzduch méze volne prudit.

Na ochranu systému sa mbéZze klimatizacna
jednotka zastavit nasledkom velkého kolisania
napdtia v sieti. Jednotka automaticky obnovi
prevadzku asi po 3 minutach.
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Porucha

Opatrenie

Systém funguje, ale
klimatizacia alebo
vykurovanie je
nedostatocné.

= Skontrolujte  nastavenie  rychlosti  prudenia
vzduchu. Pozri "5.4 Prietok vzduchu" [» 21].

= Skontrolujte nastavenie teploty. Pozri
"5.3.1 Spustenie/zastavenie reZimu prevadzky a
nastavenie teploty" [» 20].

= Skontrolujte, ¢i je nastaveny smer prudenia
vzduchu spravne. Pozri "5.5 Smer prudenia
vzduchu" [» 22].

= Skontrolujte, ¢i vstup alebo vystup vzduchu
vonkajSej alebo vnutornej jednotky NIE je
blokovany prekazkami. Odstrante akékolvek
prekazky a uistite sa, Ze vzduch méze volne prudit.

Systém funguje, ale
klimatizdcia alebo
vykurovanie je
nedostatocné (z jednotky
NEVYFUKUJE vzduch).

= Klimatizacia sa v rezime prevadzky Vykurovanie
zahrieva. Pockajte asi 1 az 4 minuty.

= Jednotka moZe byt v rezime prevadzky
Rozmrazovanie.

Systém funguje, ale
klimatizacia alebo
vykurovanie je
nedostatocné (z jednotky
vyfukuje vzduch).

= Skontrolujte, ¢i vzduchové filtre nie su upchaté.
Vy¢istte vzduchové filtre. Pozrite "7 Udriba a
servis" [» 31].

= Skontrolujte, ¢i su otvorené dvere alebo okna.
Dvere a oknd zavrite, aby nedoSlo k prudeniu
vzduchu do miestnosti.

= Skontrolujte, i je jednotka v reZime prevadzky
Econo. Pozri "5.8 ReZzim hospodarnej prevadzky
Econo" [» 25].

= Skontrolujte, ¢i je nejaky nabytok priamo pod
alebo vedla vnutornej jednotky. Nabytok presunte.

Pocas prevadzky dochadza
k nenormalnemu
fungovaniu.

K poruche klimatizacného zariadenia méze dojst
nasledkom pésobenia blesku alebo rozhlasovych vin.
Vypnite istic OFF a naspat ho zapnite ON.

Vnutorna jednotka
NEPRIJIMA signdly z
pouzivatelského rozhrania.

= Skontrolujte batérie pouzivatelského rozhrania.

= Skontrolujte, ¢i wvysiela¢ NIE je vystaveny
pbsobeniu priameho slne¢ného svetla.
= Skontrolujte, ¢i v miestnosti nie je elektronicky

Startér typu Ziariviek. Skontaktujte sa s vasim
predajcom.

Displej pouZivatelského
rozhrania je prazdny.

Vymerite batérie pouzivatelského rozhrania.

Na pouZivatelskom rozhrani

sa zobrazi kéd chyby.

Prejednajte to s vasim miestnym predajcom. Pozri
"8.2 Problémy riesenia na zaklade chybovych
kodov" [» 40], kde najdete podrobny zoznam kddov
chyb.

Spustia sa ostatné
elektrické spotrebice.

Ak signaly pouZivatelského rozhrania ovladaju nejaké
iné elektrické spotrebice, tieto spotrebice odstrante
alebo sa poradte s vasim predajcom.

Pouzivatelska referencna prirucka
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8 | Odstranovanie problémov

Ak je po kontrole vietkych vyssie uvedenych poloziek nemozné odstranit problém,
skontaktujte sa s vasim inStalatérom a uvedte symptémy, cely ndzov modelu
jednotky (ak je to moZné aj s vyrobnym cislom) a datum instaldcie (mal by byt
uvedeny na zaru¢nom liste).

8.1 Symptomy, ktoré NIE su poruchami systému

Nasledovné symptémy NIE su poruchami systému:

8.1.1 Symptom: Je pocut zvuk ako prud vody

= To je zvuk chladiva pretekajuceho cez jednotku.

= Tento zvuk sa mdzZe vytvorit pri odtekani vody z jednotky v rezime prevadzky
Klimatizacia alebo Susenie.

8.1.2 Symptdm: Je pocut zvuk fukania

Tento zvuk sa vytvdra, ak je prepnuty smer prietoku chladiva (napr. pri prepnuti z
klimatizacie na vykurovanie).

8.1.3 Symptom: Je pocut zvuk klepania

Tento zvuk sa vytvara, ak sa nepatrne zvacsuje alebo zmensuje velkost jednotky
nasledkom zmien teploty.

8.1.4 Symptom: Je pocut zvuk piskania

Tento zvuk sa vytvara, ak chladivo pocas rozmrazovania prudi jednotkou.

8.1.5 Symptdm: Je pocut zvuk cvakania pocas prevadzky alebo necinnosti

Tento zvuk sa vytvara pocas Cinnosti ventilov regulacie chladiva alebo elektrickych
dielov.

8.1.6 Symptom: Je pocut zvuk klepania

Tento zvuk sa vytvara, ak externé zariadenie odsdva vzduch z miestnosti (napr.
vystupny ventildtor, odsdvac), pricom su dvere a oknd v miestnosti uzavreté.
Otvorte dvere alebo oknd alebo zariadenie vypnite.

8.1.7 Symptom: Z jednotky vychadza biela hmla (vnutorna jednotka)

= Ked je vlhkost pocas rezimu prevadzky klimatizacia vysokd (na miestach s olejom
alebo prachom). Ak je vnutro vnutornej jednotky mimoriadne znedcistené,
rozlozenie teploty vo vnutri miestnosti je nerovnomerné. Je nutné vycistit vnutro
vnutornej jednotky. PoZiadajte predajcu vasho zariadenia, aby vam poskytol
podrobné informdcie o Cisteni jednotky. Tato Cinnost vyZzaduje kvalifikovaného
servisného pracovnika.

= Ked sa klimatizdcia po rezime prevadzky rozmrazovania prepne do rezimu
prevadzky vykurovanie. Vlhkost vytvorend v reZime rozmrazovania sa stane parou
a unikne.

FTXP20~35M5V1B/9 4 DAIKIN Pouzivatelska referencna prirucka
Izbova klimatizacia Daikin 39
4D520466-7) —2021.12



8 | Odstrafiovanie problémov

8.1.8 Symptom: Jednotky mozu vydavat zapach

Jednotka moéZe absorbovat zdpach z miestnosti, nabytku, cigariet, atd. a potom ho
opat uvolfovat.

8.1.9 Symptom: Vonkajsi ventilator sa otdca v dobe, ked klimatizacné zariadenie nie je
v prevadzke

= Po zastaveni prevadzky. Vonkajsi ventildtor sa otaca aj dalej pocas dalSich 30
sekund za ucelom ochrany systému.

= Ked' klimatizacné zariadenie nie je v prevadzke. Ked je vonkajsia teplota prilis
vysokad, vonkajsi ventilator sa zacne otacat za u¢elom ochrany systému.

8.2 Problémy rieSenia na zaklade chybovych kédov

Diagnostika chyby pomocou bezdrétového dialkového ovladania

Ak sa jednotka dostane do problémov, chybu méZete identifikovat kontrolou kédu
chyby pomocou bezdrétového dialkového ovlddania. Je délezZité porozumiet
problému a pred resetovanim kodu chyby prijat protiopatrenia. Tieto
protiopatrenia musi uskutocnit instaldtor s licenciou alebo miestny predajca.

INFORMACIE

V servisnej prirucke najdete:

i

= Kompletny zoznam chybovych kédov

* Podrobnejsie pokyny na riesenie kazdého chybového kédu

Kontrola kédu chyby pomocou bezdrotového dialkového ovladania

1 Bezdrbtové dialkové ovladanie nasmerujte smerom na jednotku a stlacte
na asi 5 sekund.

Vysledok: 00 blika v ¢asti zobrazenia nastavenia teploty.

2 Bezdrotové dialkové ovladanie nasmerujte smerom na jednotku a stlacte
opakovane, kym nie je pocut suvislé pipanie.

Vysledok: Na displeji sa teraz zobrazi kéd.

INFORMACIE

i

= Kratke pipnutie a 2 za sebou iduce pipnutia oznamuju neodpovedajice kody.

= K zruseniu zobrazenia kodu pridrzte tlacidlo na dobu 5 sekidnd. Zobrazenie
kédu sa zrusi aj samé, pokial tlacidlo NESTLACITE pocas 1 minuty.

Systém

Kéd chyby Popis

oo Normalny

ug Nedostatok chladiva

ue Detekcia prepatia

Uy Chyba prenosu signalu (medzi vnutornou a vonkajSou jednotkou)

uR Chyba kombinacie vnutornej/vonkajsej jednotky
Pouzivatelska referenéna prirucka PDAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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Vnutorna jednotka

Kéd chyby Popis
R! Chybna karta PCB vnutornej jednotky
RS Ochrana proti zamrznutiu alebo reguldcia vysokého tlaku
RS Porucha motora ventildtora (jednosmerny motor)
oy Porucha termistora vnutorného vymennika tepla
s Porucha termistora teploty v miestnosti
Vonkajsia jednotka
Kéd chyby Popis
] Porucha 4-cestného ventilu
£l Chybna karta PCB vonkajsej jednotky
£5 Aktivacia pretazenia (pretazenie kompresora)
£5 Zablokovanie kompresora
£ Zablokovanie jednosmerného ventildtora
£8 Vstupny nadprud
F3 Reguldcia teploty vystupného potrubia
5 Regulacia vysokého tlaku (v reZime prevadzky Klimatizacia)
HO Odchylka snimaca systému kompresora
HE Odchylka polohy snimaca
H8 Porucha snimaca jednosmerného napatia / pradu
H9 Porucha termistora vonkajsej teploty
J3 Porucha termistora vystupného potrubia
J5 Porucha termistora vonkajsieho vymennika tepla
L3 Porucha elektrickych ¢asti vykurovania
Ly ZvysSenie teploty rebra radidtora
LS Néarazovy nadprud invertora (jednosmerny)
Py Porucha teploty rebra radidtora
8 Chyba vnutornej teploty kompresora
2o Kimetidcl baii VDAIKIN e e
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9 Likvidacia

POZNAMKA
Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami. Demonta? systému, likvidaciu chladiacej

zmesi, oleja a ostatnych casti zariadenia MUSI prebiehat v sitlade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v $pecidlnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut jeho opatovné vyuZitie, recyklaciu a
obnovu.
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10 Slovnik

Tepla voda pre domacnost
Teplad voda pouZivand v lubovolnom type budovy na domace Ucely.

Teplota na vystupe vody
Teplota vody na vystupe vody z jednotky.

Predajca
Obchodny distributor produktu.

Autorizovany instalator
Technicky pracovnik kvalifikovany na instalaciu produktu.

Pouzivatel
Osoba, ktord vlastni alebo obsluhuje produkt.

Platné pravne predpisy
Vsetky medzindrodné, eurdpske, ndrodné a miestne smernice, zakony,
nariadenia alebo zakonniky vztahujuce sa a uplatnitelné na urcity produkt
alebo oblast.

Servisna spoloénost
Spolo¢nost kvalifikovanad vykondvat alebo koordinovat poZzadované opravy
produktu.

Ndavod na instalaciu
Navod na obsluhu urcitého produktu alebo aplikacie, ktory objasnuje, ako
postupovat pri instaldcii, konfigurdcii a udrzbe.

Navod na obsluhu
Navod na obsluhu urcitého produktu alebo aplikacie, ktory objasfiuje, ako
postupovat pri obsluhe a prevadzke.

PrisluSenstvo
Stitky, navody, informa&né karty a vybavenie, ktoré sa dodava s produktom
a musi sa nainstalovat podla pokynov v prislusnej dokumentacii.

Doplnkové prislusenstvo
Prislusenstvo vyrobené alebo schvélené spolo¢nostou Daikin, ktoré mozno
podla pokynov v prislusnej dokumentacii kombinovat s produktom.

Zabezpeci sa na mieste
Prislusenstvo NEVYROBENE spolo¢nostou Daikin, ktoré mozno podla
pokynov v prislusnej dokumentacii kombinovat s produktom.
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