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1 | DokGmanlar hakkinda

1 DokUmanlar hakkinda

1.1 Bu dokUman hakkinda

Bu UrlinG satin aldiginiz icin tesekkur ederiz. Lutfen:

= Dokdmanlari daha sonra basvurmak Gzere saklayin.

Hedef okuyucu

Son kullanicilar

. BILGI
l Bu cihaz magazalarda, hafif endustriyel tesislerde ve ciftliklerde uzmanlar veya

egitimli kullanicilar tarafindan veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanicilar
tarafindan kullanilmak Gzere tasarlanmistir.

Dokiiman seti
Bu doktman bir dokliman setinin bir pargasidir. Tam set su doktUmanlari igerir:
= Genel giivenlik dnlemleri:
- Sistemi calistirmadan 6nce mutlaka okumaniz gereken glvenlik talimatlari
- Formati: Basili (i¢ Gnite kutusundan c¢ikar)
= Kullanim kilavuzu:
- Temel kullanim icin hizli basvuru kilavuzu
- Formati: Basili (i¢ Gnite kutusundan g¢ikar)
= Kullanici bagvuru kilavuzu:

- Temel ve gelismis kullanim igin ayrintil adim adim talimatlar ve arkaplan
bilgileri

- Formati: Dijital dosyalar su adrestedir; http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/

Uriinle verilen dokimanlarin giincel siriimlerine bélgesel Daikin web sitesinden
veya montdrindzden ulasabilirsiniz.

Orijinal dokiiman ingilizce dilinde yazilmistir. Diger dillere orijinal dilinden
cevrilmistir.

ITHALATCI FIRMA

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLER| SAN. TiC. A.S.

Gulsuyu Mah. Fevzi Cakmak Cad. Burcak Sok. No. 20 34848 Maltepe ISTANBUL /
TURKIYE

1.2 Uyari ve simgelerin anlamlar

TEHLIKE
Olim veya ciddi yaralanmalarla sonuglanacak durumlari gésterir.
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1 | Dokimanlar hakkinda

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

Elektrik carpmasina yol agabilecek durumlari gosterir.

TEHLIKE: YANMA/HASLANMA RiSKi

Asiri yiksek veya dustk sicakliklar nedeniyle yanma/haslanma ile sonuglanabilecek bir
durumu belirtir.

TEHLIKE: PATLAMA RiSKi

Patlamaya yol acabilecek durumlari gosterir.

UYARI

Oliim veya ciddi yaralanmalarla sonuglanabilecek durumlari gésterir.

UYARI: YANICI MADDE

iKAZ

Kuclk veya orta ciddiyette yaralanmalarla sonuclanabilecek durumlari gésterir.

DIiKKAT

Cihaz hasarlari veya maddi hasarla sonuglanabilecek durumlari gosterir.

S S

BiLGi

Yararli ipuglarini veya ilave bilgileri gosterir.

Unitede kullanilan semboller:

Simge Agiklama

DE:I Montajdan 6nce montaj ve kullanim kilavuzu ve kablo tesisati
talimat sayfasini okuyun.

@ Bakim ve servis gorevlerini yerine getirmeden 6nce servis
kilavuzunu okuyun.

I@] Daha fazla bilgi icin montér ve kullanici basvuru kilavuzuna
bakin.

‘ﬁ Unite doner parcalar icerir. Unitede onarim ya da denetim
A yaparken dikkatli olun.

Doklmantasyonda kullanilan semboller:

Simge Agiklama

Bir sekil basligini veya buna bir basvuruyu gosterir.
Ornek: "m 1-3 Sekil bashg!" "Bélim 1'de Sekil 3" anlamina
gelir.

@ Bir tablo basligini veya buna bir basvuruyu gosterir.
Ornek: "= 1-3 Tablo bashg" "Bélim 1'de Tablo 3" anlamina
gelir.

FTXP20~35M5V1B/9 | 4 DAIKIN Kullanici basvuru kilavuzu
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2 | Kullanicr glivenlik talimatlari

2 Kullanici givenlik talimatlari

Her zaman asagidaki glivenlik talimatlarina ve yonetmeliklerine uyun

2.1 Genel

A

UYARI

Unitenin nasil calistirilmasi  gerektigi konusunda emin
DEGILSENIZ, montériintize danisin.

A

UYARI

Bu cihaz, gozetim altinda tutulduklari veya cihazin gtvenli
sekilde kullanim talimatlarinin saglandigi ve mevcut riskleri
kavradiklari takdirde, 8 yas ve Uzerindeki cocuklar, sinirli
fiziksel, duyu veya mental fonksiyonlu ya da deneyim ve
bilgi eksikligi olan kisiler tarafindan kullanilabilir.

Cocuklarin bu cihaz ile oynamasi UYGUN DEGILDIR.

Temizlik ve kullanici sorumlulugundaki bakim islemleri
gozetimsiz sekilde cocuklar tarafindan YAPILMAMALIDIR.

UYARI

Olasi elektrik carpmasi kazalarini veya yanginlari énlemek
icin:

= Uniteyi KESINLIKLE yikamayin.

= Uniteyi KESINLIKLE elleriniz islakken calistirmayin.

= Unite Gzerine KESINLIKLE su iceren 6geler koymayin.

IKAZ
= Unitenin (zerine KESINLIKLE herhangi bir cisim veya
cihaz koymayin.

= Unitenin Gzerine KESINLIKLE cikmayin, oturmayin ve
basmayin.

Kullanici basvuru kilavuzu
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2 | Kullanici glvenlik talimatlari

= Uniteler su simgelerle isaretlenir:

hd

Bunun anlami elektrikli ve elektronik UrlGnlerin ayriimamis evsel atiklarla
KARISTIRILAMAZ olusudur. Sistemi KESINLIKLE kendi kendinize demonte etmeye
calismayin: klima sisteminin demonte edilmesi ve sogutucu, yag ve diger
parcalarla ilgili islemler yetkili montor tarafindan ve ilgili mevzuata uygun olarak
GERCEKLESTIRILMELIDIR.

Uniteler yeniden kullanim, geri dénlstirme ve kazanim icin 6zel bir isleme
tesisinde ISLENMELIDIR. Bu riiniin dogru sekilde bertaraf edilmesini saglayarak,
cevre ve insan sagligl icin olasi olumsuz sonuclarin dnlenmesine yardimci
olacaksiniz. Daha fazla bilgi icin yerel saticiniz veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

Piller su simgelerle isaretlenir:

)4

Bu, pillerin siniflandiriimamis ev atiklariyla KARISTIRILAMAYACAGI anlamina gelir.
Sembolin altina bir kimyasal sembol yazilmigsa, bu kimyasal sembolin anlami
piller belirli bir konsantrasyon Gzerinde agir metal iceriyor demektir.

Olasi kimyasal semboller sunlardir: Pb: kursun (>%0,004).

Kullanilmis piller, yeniden kullanim icin 6zel bir isleme tesisinde ISLENMELIDIR.
Atik pillerin dizgln bir bicimde bertaraf edilmesini saglayarak, cevre ve insan
sagligina olasi olumsuz etkilerin dnlenmesine yardimci olabilirsiniz.

2.2 Guvenliisletim icin talimatlar

IKAZ
Hava girisine veya cikisina parmak, cubuk veya baska

cisimler SOKMAYIN. Fan vyuksek devirde doénduginde
yaralanmaya neden olur.

‘@ UYARI: HAFiF YANICI MADDE
Bu Unitenin icindeki sogutucu orta derecede tutuskandir.

FTXP20~35M5V1B/9
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2 | Kullanicr glivenlik talimatlari

f} UYARI
= Yanhs sokme veya takma elektrik carpmasina veya
yangina vyol acabileceginden, kendi basiniza Unite
Uzerinde degisiklik, demontaj, sokme, tekrar kurma veya
tamir islemi YAPMAYIN. Saticiniza basvurun.

= Kaza eseri sogutucu kacaklari olmasi durumunda, ciplak

alev olmadigindan emin olun. Sogutucunun kendisi
tamamen emniyetlidir, zehirli degildir ve hafif
tutuskandir, ancak fan isiticillar, gaz ocaklari, vs.
tarafindan kullanilan yanma havasinin bulundugu bir
odaya kazara sizdiginda zehirli gaz Uretecektir.
Calistirmaya tekrar baslamadan 6nce, her zaman kagak
noktasinin  onarildigini  veya duzeltildigini uzman
personele teyit ettirin.

IKAZ
Kanatlarin ve panjurlarin konumunu ayarlamak icin DAIMA
kablosuz uzaktan kumanda veya diger kullanici arabirimi

(gegerliyse) kullanin. Kanatlar ve panjurlar salinirken elle
zorla hareket ettirdiginizde, mekanizma kirilacaktir.

IKAZ
Kicik cocuklari, bitkileri veya hayvanlari HICBIR ZAMAN
hava akisina dogrudan maruz birakmayin.

UYARI

Tutusabilir bir sprey sisesini klimanin yakinina KOYMAYIN
ve Unitenin yakininda sprey KULLANMAYIN. Bunun
yapilmasi bir yangina yol acabilir.

IKAZ
Tutsdleme  tipi  bocek ilact  kullanirken  sistemi
CALISTIRMAYIN. Kimyasallar Unite icinde toplanabilir ve

kimyasallara asiri duyarli kimselerin sagligini tehlikeye
atabilir.

> B B P

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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2 | Kullanici gvenlik talimatlari

A

UYARI

= Unitenin icindeki sogutucu orta derecede tutuskandir,
ancak normal olarak sizinti YAPMAZ. Sogutucu odanin
icinde kacak yapar ve ocak, isitici ya da firin atesi ile
temas ederse, yangin veya zararli gaz olusumuna yol
acabilir.

= TUm alevli 1sitma cihazlarini KAPATIN, odayi havalandirin
ve Uniteyi satin aldiginiz saticiyla temas kurun.

= Servis elemani, sogutucunun kagak yaptigi kisimdaki
onarimi  vaptigini  teyit edinceye kadar Uniteyi
KULLANMAYIN.

A

UYARI

= Sogutucu  cevrimi  parcalarini  DELMEYIN vya da
YAKMAYIN.

= Uretici  tarafindan  onerilenler  disinda  temizlik
malzemeleri veya buz c¢ozme islemini hizlandirma
yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin icindeki sogutucunun kokusuz olduguna dikkat
edin.

UYARI

Cihaz, mekanik hasari onleyecek sekilde ve sirekli ¢alisan
tutusma kaynaklari (6rnegin, acik alevler, calisan gazli cihaz
veya calismakta olan elektrikli 1sitict) bulunmayan iyi
havalandirilan bir odada saklanmalidir. Odanin biyuklUgu
Genel glivenlik 6nlemlerinde belirtildigi gibi olmalidir.

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

Klimaylr veya hava filtresini temizlemek icin calismayi
durdurdugunuzdan ve tim glc beslemelerini
kapattiginizdan emin olun. Aksi takdirde elektrik carpmasi
ve yaralanma meydana gelebilir.

IKAZ
Uzun slre kullanimdan sonra Unite standi ve baglantisinda

hasar kontrolU gerceklestirin. Hasarli ise, Unite dusebilir ve
yaralanmaya yol agabilir.

UYARI

Yiksek yerlerde merdivenle calisirken dikkatli olmak
gerekir.

FTXP20~35M5V1B/9
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2 | Kullanicr glivenlik talimatlari

A

UYARI

Yanhs deterjanlar veya temizleme prosedirl plastik
bilesenlerde hasara veya su sizintisina neden olabilir.
Motorlar gibi elektrikli bilesenlere sigcrayan deterjan
arizaya, dumana veya tutusmaya neden olabilir.

A\

TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

Temizlikten 6nce, calismayi durdurun, kesiciyi KAPATIN ya
da besleme kordonunu fisten ¢ekin. Aksi takdirde elektrik
carpmasl ve yaralanma meydana gelebilir.

A

UYARI

Isletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir sey olursa
(yanik kokusu, vs.) glicii KAPATIN.

Boyle durumlarda Uniteyi calisir durumda birakmak
kirllmaya, elektrik carpmasina veya yangina yol acabilir.
Saticiniza basvurun.

Kullanici basvuru kilavuzu
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3 | Sistem hakkinda

3 Sistem hakkinda

UYARI: YANICI MADDE
Bu Unitenin icindeki sogutucu orta derecede tutuskandir.

DIiKKAT
Sistemi baska amaglar igin KULLANMAYIN. Herhangi bir kalite kaybini dnlemek igin,

Uniteyi hassas cihazlar, gida, bitkiler, hayvanlar veya sanat eserlerini sogutmada
KULLANMAYIN.

3.1 ic Unite

iKAZ
Hava girisine veya cikisina parmak, cubuk veya baska cisimler SOKMAYIN. Fan yuksek

devirde déndigiinde yaralanmaya neden olur.

BiLGi

Ses basinci seviyesi 70 dBA degerinden azdir.

UYARI
® Yanlis sokme veya takma elektrik carpmasina veya yangina yol acabileceginden,

kendi basiniza Unite Gzerinde degisiklik, demontaj, sokme, tekrar kurma veya
tamir islemi YAPMAYIN. Saticiniza basvurun.

i @

= Kaza eseri sogutucu kagaklari olmasi durumunda, ¢iplak alev olmadigindan emin
olun. Sogutucunun kendisi tamamen emniyetlidir, zehirli degildir ve hafif
tutuskandir, ancak fan isiticilari, gaz ocaklari, vs. tarafindan kullanilan yanma
havasinin  bulundugu bir odaya kazara sizdiginda zehirli gaz (Uretecektir.
Calistirmaya tekrar baslamadan 6nce, her zaman kagak noktasinin onarildigini
veya dlzeltildigini uzman personele teyit ettirin.

BiLGi

Asagidaki sekiller sadece drnektir ve sistem yerlesiminize tam olarak UYMAYABILIR.

i @

FTXP20~35M5V1B/9 4 DAIKIN Kullanici basvuru kilavuzu
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3 | Sistem hakkinda

3.1.1 ic Unite ekrani

Hava girisi

Hava cikisi

On panel

i¢ Unite ekrani

Hava filtresi

Titanyum apatit koku giderici filtre
GUmUs partikdl filtresi

Q -~ Q. T O

e

| &b
®© e—c

ON/OFF [j—— d

Sinyal alici

Calisma lambasi
Zamanlayici lambasi
ON/OFF digmesi

O n T O

ACMA/KAPAMA butonu

Kullanicr arabirimi kayipsa, calismayi baslatmak/durdurmak icin ic Gnitedeki ACMA/
KAPAMA butonunu kullanabilirsiniz. Bu butonu kullanarak islem baslatildiginda,
asagidaki ayarlar kullanilir:

= isletim modu = Otomatik
= Sicakhk ayari = 25°C
= Hava debisi = Otomatik

3.2 Kullanici arabirimi hakkinda

Kablosuz uzaktan kumanda

o BiLGI
l ic Unite, kullanici arabirimi olarak kablosuz uzaktan kumanda ile temin edilir. Bu

kilavuzda sadece bu kullanici arabirimiyle isletim agiklanmaktadir. Baska bir kullanici
arabirimi bagliysa, bagli kullanici arabiriminin isletim kilavuzuna basvurun.

* Dogrudan giines 1s181. Kablosuz uzaktan kumandayi dogrudan glines isigina
maruz BIRAKMAYIN.

= Toz. Sinyal vericisi veya alicisi GUzerindeki toz hassasiyeti azaltir. Tozu yumusak bir
bezle silin.

Floresan lambalar. Odada floresan Ilambalar varsa sinyal iletisimi
saglanamayabilir. Bu durumda montajcinizla basvurun.

Diger aygitlar. Kablosuz uzaktan kumanda sinyalleri baska aygitlari calistiriyorsa,
diger aygitlari kaldirin veya montajciniza basvurun.

Perdeler. Perdelerin veya diger nesnelerin, Unite ile kablosuz uzaktan kumanda
arasindaki sinyali KESMEDIGINDEN emin olun.

Kullanici basvuru kilavuzu
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3 | Sistem hakkinda

DIKKAT
= Kablosuz uzaktan kumandayi yere DUSURMEYIN.

= Kablosuz uzaktan kumandanin islanmasina izin VERMEYIN.

3.2.1 Komponentler: Kablosuz uzaktan kumanda

—

7 DAIKIN

a
8
2
3
]

Q
(]
]

h— <&
g— <

@

:

eI
\.@)E ]
v

,.
|
[}

ARC480A53

il

Sinyal alici

KAPAMA butonu

FAN ayar butonu

Econo isletim butonu

Yon degistirme butonlari
Zamanlayici ayar butonlari (ACIK, KAPALI, iptal)
GUglU igletim butonu

Konfor isletim butonu
Sicaklik ayar butonu

isletim modu butonlar
Otomatik isletim mod butonu
LCD ekran

—_— R e = TJ0@ - Qn T O

3.2.2 Durum: Kablosuz uzaktan kumanda LCD

& M) -4

%@ (D)4 nE'
53,.\?'3‘ QZQIAIJIII\&

A AN @

@ 55!!!
DI D IO
ON 0020 HR.OFF #4Z0 HR.
Simge Agiklama
{A) Isletim modu = Otomatik
(9 isletim modu = Kurutma
isletim modu = Isitma
o isletim modu = Sogutma
FTXP20~35M5V1B/9 | 4 DAIKIN Kullanici basvuru kilavuzu
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3 | Sistem hakkinda

Simge Aciklama
52 isletim modu = Yalniz fan
A GUgll isletim etkin
~ Econo isletimi etkin
A ic Unite kullanicr arabiriminden bir sinyal alir
®E.‘L:"B: Gegerli sicaklik ayari
@1?\_1 Hava debisi = Otomatik
02‘1{ Hava debisi = i¢ Uinite sessiz
:&;!!! Hava debisi = Yuksek
“ am Hava debisi = Orta yUksek
- Hava debisi = Orta
;Z; Hava debisi = Orta dusuk
;’o‘ Hava debisi = DUsUk
@ Konfor isletimi etkin
CE‘: Otomatik dikey salinim etkin
i, Otomatik yatay salinim etkin
@ON ACMA zamanlayici etkin
@OFF KAPAMA zamanlayici etkin

3.2.3 Kablosuz uzaktan kumandayi ¢alistirmak icin
A

i

a Kizilotesi sinyal alici

1 Sinyal vericisini i¢ Unitedeki kizilotesi sinyal alicisina dogrultun (iletisim icin

maksimum mesafe 7 m'dir).

Sonug: i¢ Unite, kablosuz uzaktan kumandadan sinyal aldiginda bir ses duyacaksiniz:

Ses Tanim
Bip-bip Isletim baslar.
Bip Ayar degisir.
Uzun bip Isletim durur.

Kullanici basvuru kilavuzu

P DAIKIN
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4 |sletim dncesinde

4.1 Genel bakis: isletim éncesinde

Bu bolimde, Uniteyi calistirmadan dnce yapmaniz gerekenler agiklanmistir.
Tipik is akisi

isletim éncesi genel olarak su asamalardan meydana gelir:

= Kullanicr arabirimine pilleri takma.

= Kullanici arabirimini duvara sabitleme.

= Glg beslemesini acik konuma getirme.

4.2 Pilleri takmak icin

Piller yaklasik 1 yil dayanir.
1 Arka kapagi cikartin.
2 Her iki pili birden takin.

3 Kapagi geri takin.

— )
2

L&

c

[ om

a Kablosuz uzaktan kumanda
b Vidalar (sahadan temin edilir)
¢ Kablosuz uzaktan kumanda askisi

Sinyallerin Uniteye ulasabilecegi bir yer secin.
Tutucuyu civata ile duvara veya benzer bir yere takin.

3 Kablosuz uzaktan kumandayi aski Gzerine asin.

FTXP20~35M5V1B/9 4 DAIKIN Kullanici basvuru kilavuzu
Daikin oda klimalari 15
4D520466-7) —2021.12



4 | isletim &ncesinde

4.4 GuUc beslemesini acmak icin

1 Devre kesiciyi aclk konuma getirin.

Sonug: Referans konumunu ayarlamak icin i¢c Unitenin kanadi acilir ve kapanir.

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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5 Isletim

5.1 Calisma sahasi

Emniyetli ve etkin calismasi icin Uniteyi asagidaki sicaklik ve nem sinirlarinda

kullanin.
isletim modu Calisma aralig
Sogutma®® = Dis sicaklik: —10~48°C DB
= ic sicaklik: 18~32°C DB
= ic nem: <80%
Isitma'® = Dis sicaklik: =15~24°C DB
= ic sicaklik: 10~30°C DB
Kurutma® = Dis sicaklik: —10~48°C DB
= ic sicaklik: 18~32°C DB
= ic nem: <80%

@ Unite calisma araliginin disinda calisirsa, bir giivenlik cihazi sistemin calismasini
durdurabilir.
® Unite calisma araliginin disinda calisirsa, yogusma ve su damlamasi meydana gelebilir.

5.2 Hangi 6zellik ne zaman kullanilir

Hangi 6zellikleri kullanacaginizi belirlemek icin asagidaki tabloyu kullanabilirsiniz:

Ozellik ‘ Gorevler

Temel 6zellikler

Sistemi baslatmak/durdurmak ve sicakhgi
ayarlamak igin:

isletim modlari ve sicaklik

= Bir odayi isitin veya sogutun.

= |sitma veya sogutma olmadan bir odaya hava
ufleyin.

= Bir odadaki nemi azaltin.

= Otomatik modda, otomatik olarak uygun bir
sicaklik ve isletim modu secin.

+ Hava akis y6nii Hava akig yonuni ayarlamak igin (salinim veya
sabit konum).

@ Hava debisi Odaya Uflenen hava miktarini ayarlamak igin.

Daha sessiz ¢alismak icin.

Gelismis ozellikler

Econo Diger gl tiiketen aletleri de kullanirken sistemi
kullanmak icin.

Enerji tasarrufu yapmak icin.

Konfor insanlara dogrudan temas etmeyen konforlu bir
hava akisi saglamak.

FTXP20~35M5V1B/9 | 4 DAIKIN Kullanici basvuru kilavuzu
Daikin oda klimalari 17
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Ozellik

Gorevler

GU‘QIU

Odayi hizla sogutmak veya isitmak icin.

OFF
ACMA zamanlayici +

KAPAMA zamanlayici

Sistemi otomatik olarak ACIK veya KAPALI
konuma getirmek icin.

5.3 isletim modu ve sicaklik ayar noktasi

Ne zaman. Sunlari yapmak istediginiz zaman sistem isletim modunu ayarlayin ve

sicakhgl ayarlayin:

= Bir odayi isitma veya sogutma

= |sitma veya sogutma olmadan bir odaya hava Ufleme

= Bir odadaki nemi azaltma

Neyi. Kullanici secimine bagli olarak sistem farkli sekilde calisir.

Ayar

Tanim

@ Otomatik

Sistem bir odayi sicaklik ayar noktasina kadar
sogutur veya Isitir. Gerekirse sogutma ve isitma
arasinda otomatik olarak gecis yapar.

lZI Kurutma

Sistem bir odadaki nemi azaltir.

RIS

285 Isitma

Sistem bir odayi sicaklik ayar noktasina kadar
ISItir.

* Sogutma

Sistem bir odayi sicaklik ayar noktasina kadar
sogutur.

'2’ Fan

Sistem sadece hava akisini (hava debisi ve hava
akis yonu) kontrol eder.

Sistem sicakligi kontrol ETMEZ.

Ek bilgi:

= Dig sicaklik. Dis hava sicakligl cok yiksek veya cok disik oldugunda sistemin
sogutma veya Isitma etkisi azalr.

= Buz ¢ézme isletimi. Isitma isletimi sirasinda dis Unitede don olusabilir ve isitma
kapasitesini dastrebilir. Bu durumda, sistem buzu gidermek icin buz ¢dzme
isletimine otomatik olarak gecer. Buz ¢6zme isletimi sirasinda, i¢ Uniteden sicak

hava UFLENMIYOR.

5.3.1 Isletim modunu baslatmak/durdurmak ve sicakligi ayarlamak icin

EeIYD: Unite calisiyor.
{Al. Isletim modu = Otomatik

(). isletim modu = Kurutma

*®%: Isletim modu = Isitma

% Isletim modu = Sogutma

> isletim modu = Yalniz fan

®
[

LI Avyar sicakligini gosterir.

Kullanict basvuru kilavuzu v DAIKIN
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1 isletim modunu secmek igin Gzerine bir kez veya daha fazla basin.

Sonug: Mod asagidaki sirayla ayarlanacaktir:
2% = O = & ) i ) D -y

2 isletimi baglatmak icin Uizerine basin.
Sonug: LCD'de (ON| goruntulenir.

Sonug: Calisma lambasi yanar.

N7
ISa-
7N

@’d

A
TEMP

3 Sicakhigi dusirmek veya yikseltmek icin v veya A lzerine L J butonunda bir
kez veya daha fazla basin.

Not: Kurutma veya yalniz fan modunu kullanirken, sicakligi ayarlanamaz.

4 sletimi durdurmak icin (zerine basin.

Sonug: LCD'den (ON) gdrintlsd kaybolur.

Sonug: Calisma lambasi soner.

R Ty P
=)l |

\““’a
@3

A {A) isletim modu = Otomatik

c [ isletim modu = Kurutma

21 Isletim modu = Isitma

% Isletim modu = Sogutma

. isletim modu = Yalniz fan

®0'0 O o
o0&

<)

o

L.

A

8“0: Ayar sicakligini gosterir.

5 Asagidaki butonlardan birine basarak isletimi baslatin.

Mod Basin Sonug

Otomatik igletim m
Sogutma igletimi C0oL o
Kurutma isletimi —

Isitma isletimi Calisma lambasi yanar.
Yalniz fan igletimi FANONLY

6 Sicakhigl ayarlamak icin v veya A Uzerine @ butonunda bir kez veya daha

fazla basin.
YAPILAMAZ.

Kurutma veya yalniz fan

isletim modunda sicaklik ayari

Sogutma isletimi

Isitma isletimi

Otomatik isletim

Kurutma veya
yalniz fan isletimi

18~32°C

10~30°C

18~30°C

7 lsletimi durdurmak icin Uzerine basin.

Sonug: Calism

a lambasi soner.

FTXP20~35M5V1B/9
Daikin oda klimalari
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5.4 Hava debisi

1 (@®FAN Uzerine basarak sunlari secin:

;z;!!! "= fle "!" arasinda 5 adet hava debisi seviyesi

@ Otomatik hava akisi hizi isletimi

% ic Unite sessiz isletimi. Hava akisi hizi "&" olarak ayarlandiginda,
Uniteden gelen glriltt azalacaktir.

BiLGI
= Unite sogutma veya isitma modunda sicaklik ayar noktasina ulasirsa fan calismayi
durdurur.

i @

= Kurutma isletimi kullanilirken, hava debisi ayari YAPILAMAZ.

5.4.1 Hava debisini ayarlamak icin

1 Hava akis ayarini asagidaki sirayla degistirmek icin Uzerine basin.

5.5 Hava akis yonu

Ne zaman. Hava akis yonUnu istendigi gibi ayarlayin.

Neyi. Sistem, kullanici secimine (salinim veya sabit konum) bagl olarak hava akisini
farkli sekilde yonlendirir. Dikey kanatlari hareket ettirerek bunu yapar.

Ayar Hava akis yonii

G Dikey otomatik salinim Yukari asagi hareket eder.

[—] Sabit bir konumda kalir.

iIKAZ
= Kanat agisini ayarlamak icin DAIMA bir kullanici arabirimi (6rnegin, kablosuz

uzaktan kumanda) kullanin. Kanat salinirken elle zorla hareket ettirdiginizde,
mekanizma kirilacaktir.

= Panjurlari ayarlarken dikkatli olun. Hava ¢ikisinin icinde ylksek hizda dénen bir fan
vardir.

Kanadin hareket sahasi isletim moduna gore degisir. Yukari ve asagl salinim ayari
sirasinda hava debisi disUk olarak degistirildiginde, kanat st konumda durur.

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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a Sogutma veya kurutma isletiminde kanat aralig
b Isitma isletiminde kanat araligi
¢ Yalniz fan isletiminde kanat araligi

Ne zaman. Hava akis yonUunu istendigi gibi ayarlayin.

Neyi. Sistem, kullanici secimine (salinim veya sabit konum) bagli olarak hava akisini
farkli sekilde yonlendirir. Yatay kanatlari (kanatlar) veya dikey kanatlari (panjur)
hareket ettirerek bunu yapar.

Ayar Hava akis yonii

G Dikey otomatik salinim Yukari asagl hareket eder.

ZM, Yatay otomatik salinim | Bir yandan diger yana hareket eder.

(:%#’il\& 3-D hava akis yont | Dontsimli olarak yukari agagi ve bir yandan
diger yana hareket eder

[—] Sabit bir konumda kalir.

IKAZ
Kanatlarin ve panjurlarin konumunu ayarlamak icin DAIMA kablosuz uzaktan

kumanda veya diger kullanici arabirimi (gegerliyse) kullanin. Kanatlar ve panjurlar
salinirken elle zorla hareket ettirdiginizde, mekanizma kirilacaktir.

Kanadin hareket sahasi isletim moduna gore degisir. Yukari ve asagi salinim ayari
sirasinda hava debisi dusik olarak degistirildiginde, kanat Gst konumda durur.

a Sogutma veya kurutma isletiminde kanat araligi
b Isitma isletiminde kanat araligi
¢ Yalniz fan isletiminde kanat arahgi

5.5.1 Dikey hava akis yonini ayarlamak icin
1 dugmesine basin.

Sonug: LCD'de Gz goruntulenir. Kanatlar (yatay kanatgiklar) yon degistirmeye
baslayacaktir.

FTXP20~35M5V1B/9 4 DAIKIN Kullanici basvuru kilavuzu
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2 Sabit konumu kullanmak icin kanatlar istenilen konuma geldiginde (&
Gzerine basin.

Sonug: LCD'den G gorintisid kaybolur. Kanatlar hareketini durduracaktir.

5.5.2 Yatay hava akis yoninu ayarlamak igin

1 (&) digmesine basin.

Sonug: LCD'de ¥™  gorintilenir.  Panjurlar  (dikey kanatciklar) yon
degistirmeye baslayacaktir.

2 Sabit konumu kullanmak icin panjurlar istenilen konuma geldiginde (&)
Gzerine basin.

Sonug: LCD'den ¥™ goriintiist kaybolur. Panjurlar hareketini durduracaktir.

BiLGi

Unite bir odanin késesine kuruldugunda, panjurlarin yéni duvardan uzaga
bakmalidir. Bir duvar havayi bloke ederse verimlilik diisecektir.

i

5.5.3 3D hava akis yoninu kullanmak icin

1 (&) ve( ™) iizerine basin.

Sonug: LCD'de C‘_':— ve ¥ goriintilenir. Kanatlar (yatay kanatciklar) ve
panjurlar (dikey kanatciklar) yon degistirmeye baslayacaktir.

2 Sabit konumu kullanmak igin kanatlar ve panjurlar istenilen konuma geldiginde

(&) ve (™) tzerine basin.

Sonug: LCD'den G e o goruntust kaybolur. Kanatlar ve panjurlar
hareketini durduracaktir.

5.6 Konfor hava akisi isletimi

Bu isletim Isitma veya sogutma isletim modunda kullanilabilir. insanlara dogrudan
temas etmeyen konforlu bir esinti saglayacaktir. Sistem, otomatik olarak sabit hava
akisi konumunu sogutma isletim modunda yukari ve isitma isletim modunda asagi
dogru ayarlar.

Sogutma isletim modu Isitma isletim modu
——— 7
N — —

BiLGi

Guglu ve Konfor hava akisi isletimi ayni anda KULLANILAMAZ. Secilen son fonksiyon
oncelik kazanir. Dikey otomatik salinim segilirse, Konfor hava akisi isletimi iptal edilir.

i @

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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5.6.1 Konfor hava akisi isletimini baslatmak/durdurmak icin

COMFORT

1 Baslatmakicin {izerine basin.

Sonug: Kanat konumu degisir, LCD'de N gorlntllenir ve hava debisi

otomatige ayarlanir.

Mod Kanat konumu...
Sogutma/Kurutma Yukari
Isitma Asagl

Not: Yalniz fan modunda konfor hava akisi isletimi KULLANILAMAZ.

COMFORT

2 Durdurmak icin tizerine basin.

Sonug: Kanat, Konfor hava akisi modundan 6nceki konumuna dénecektir; ® LCD

ekrandan kaybolur.

5.7 Guclu isletim

Bu isletim herhangi bir isletim modunda
cikarir. Maksimum kapasiteyi alabilirsiniz.

sogutma/isitma etkisini hizla maksimuma

Mod

Hava debisi

Sogutma/Isitma

= Sogutma/isitma etkisini en Ust dizeye
ctkarmak icin dis Unitenin kapasitesi
arttirilir,

= Hava akis hizi maksimum ayara
sabitlenir.

= Sicakhk  ve hava akis ayarlari
DEGISTIRILEMEZ.

Kurutma = Sicakhk ayari 2,5°C dusardlur.
= Hava debisi hafifce arttirilir.
Yalniz fan Hava akis hizi maksimum ayara

sabitlenir.

BiLGi

i @

son fonksiyon 6ncelik kazanir.

ARTIRMAYACAKTIR.

GUgll isletim Econo ve Konfor hava akis isletimi ile birlikte KULLANILAMAZ. Segilen

Zaten maksimum kapasitede calisiyorsa gugli isletim Unitenin kapasitesini

5.7.1 Guglu isletimi baslatmak/durdurmak igin

1 Baslatmakicin Uzerine basin.

Sonug: LCD'de B gorintilenir. Gucld isletim 20 dakika surer; daha sonra,
isletim 6nceden ayarlanmis moda doéner.

2 Durdurmakigin Uzerine basin.

Sonug: LCD'den aa gorintlsu kaybolur.

FTXP20~35M5V1B/9 P DAIKIN
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Not: GUCLU isletim yalniz Ginite calisirken ayarlanabilir. Gzerine basar veya
isletim modunu degistirirseniz, isletim iptal edilecektir; LCD'den A kaybolur.

5.8 Econo isletimi

Maksimum glic tlketimi degerini sinirlayarak verimli isletimi saglayan bir
fonksiyondur. Bu fonksiyon, Urln diger aygitlarla beraber calisirken bir devre
kesicinin devreye girmemesine dikkat edilmesi gereken durumlarda yararhdir.

BiLGi

* Guglt ve Econo isletimi ayni anda KULLANILAMAZ. Secilen son fonksiyon dncelik
kazanir.

i

= Econo isletimi, kompresorin donts hizini sinirlayarak dis Gnitenin gic tuketimini
azaltir. Enerji tiketimi zaten duslkse, Econo islemi gii¢ tiketimini daha da
AZALTMAZ.

Calisma akimi ve giic tiketimi

Sure

Normal igletim sirasindaki maksimum
Econo isletimi sirasindaki maksimum
Normal isletim

Econo isletimi

QnT O >

= Diyagram yalnizca aciklama amaclidir.

= Econo isletiminde klimanin maksimum calisma akimi ve giic tiketimi bagl dis
Uniteye gore degisir.

5.8.1 Econo isletimi baslatmak/durdurmak igin
1 Baslatmakigin Uzerine basin.
Sonug: LCD'de ~ gorintulenir.

2 Durdurmak icin Uzerine basin.
Sonug: LCD'den s goriintiisti kaybolur.

5.9 KAPAMA/ACMA zamanlayicl isletimi

Zamanlayici fonksiyonlari klimayl gece veya sabah otomatik olarak kapali/agik
konuma getirmek icin kullanishdir. KAPAMA zamanlayici ile ACMA zamanlayicl
kombinasyon halinde de kullanilabilir.

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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BiLGi

Su durumlarda zamanlayiciyi tekrar programlayin:

i @

= Bir kesicinin Uniteyi kapatmasi.
= Elektrik kesintisi.

= Kablosuz uzaktan kumandadaki pillerin degistirilmesinden sonra.

5.9.1 KAPAMA zamanlayici isletimini baslatmak/durdurmak icin

Bu 6zelligi, Gnite calisiyorsa ve belirli bir siire sonra isletimi durdurmak istiyorsaniz
kullanin.

1 digmesine basin.

D
Sonug: LCD Uzerinde OFF#HR. goriintlenir ve zamanlayici lambasi yanar.

2 Zaman ayarini degistirmek istiyorsaniz Uzerine tekrar basin.

BiLGi

Uzerine her basista saat ayari 1 saat ilerler. Zamanlayici 1 ila 12 saat arasinda
ayarlanabilir.

.. ONN
Ornek: Eger OFF Z0HR. ayari Unite calisirken yapilirsa, isletim 5 saat sonra durur.

3 Ayariiptal etmekicin Gzerine basin.

D
Sonug: OFF ve zaman ayari LCD'den kaybolur ve zamanlayici lambasi séner.

BiLGi

o
l Gece ayar modu

KAPAMA zamanlayici ayarlandiginda, klima asiri sogutma/isitmayi énlemek ve rahat
bir uyku sicakligi saglamak igin sicaklik ayarini (sogutma sirasinda 0,5°C yukari,
Isitmada 2,0°C asagl) otomatik olarak ayarlar.

BILGI
ACMA/KAPAMA zamanlayici ayarlandiginda, zaman ayari hafizada saklanir. Kablosuz
uzaktan kumanda pilleri degistirildiginde hafiza sifirlanir.

i @

Gece ayar modu

KAPAMA zamanlayici ayarlandiginda, klima asiri sogutma/isitmayi 6nlemek ve rahat
bir uyku sicakligi saglamak igin sicaklik ayarini (sogutma sirasinda 0,5°C yukari,
Isitmada 2,0°C asagl) otomatik olarak ayarlar.

5.9.2 ACMA zamanlayici isletimini baslatmak/durdurmak igin

Bu ozelligi, Unite CALISMIYORSA ve belirli bir slre sonra isletimi baslatmak
istiyorsaniz kullanin.

1 digmesine basin.

D)
Sonug: LCD Uzerinde ON #HR. gorintilenir ve zamanlayici lambasi yanar.

2 Zaman ayarini degistirmek istiyorsaniz Uzerine tekrar basin.

BiLGi

i

Uzerine her basista saat ayari 1 saat ilerler. Zamanlayici 1 ila 12 saat arasinda
ayarlanabilir.

FTXP20~35M5V1B/9 | 4 DAIKIN Kullanici basvuru kilavuzu
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" S I
Ornek: Eger ON £ HR. ayari Unite CALISMAZKEN yapilirsa, isletim 2 saat sonra
baslar.

3 Avariiptal etmekicin Uzerine basin.

O}
Sonug: ON ve zaman ayari LCD'den kaybolur ve zamanlayici lambasi séner.

5.9.3 KAPAMA zamanlayici ve ACMA zamanlayici kombinasyonu igin

1 Zamanlayicilart ayarlamak icin, bkz. "5.9.1 KAPAMA zamanlayici isletimini
baslatmak/durdurmak icin" [» 25] ve "5.9.2 ACMA zamanlayicl isletimini
baslatmak/durdurmak icin" [» 25].

Sonug: LCD'de OFF ve ON gériintilenir.
2 2 zamanlayiclyl kombine ederseniz LCD'de neyin gorintilendigine iliskin

JHR.® |
drnek: [L_JOFFON

3 Zamanlayicilari ayarlamak igin, bkz. "5.9.1 KAPAMA zamanlayici isletimini
baslatmak/durdurmak icin" [» 25] ve "5.9.2 ACMA zamanlayicl isletimini
baslatmak/durdurmak icin" [» 25].

Sonug: LCD'de OFF ve ON goriintilenir.
Ornek:

O 0 O

ON LJIHR.OFF !HR.J

4 Unite calisirken l ayarlanir ise.

Sonug: isletim 1 saat icinde durur ve ardindan 7 saat sonra baslar.

O 2 O C
ON & HR.OFF fHR.

5 Unite CALISMAZKEN

Sonug: isletim 2 saat icinde baglar ve ardindan 3 saat sonra durur.

ayarlanir ise.

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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6 | Enerji tasarrufu ve optimum isletim

6 Enerji tasarrufu ve optimum isletim

o BiLGI
l = Unite KAPALI olsa bile elektrik tiiketir.

= Elektrik kesintisinden sonra glg tekrar acildiginda, daha once segilmis olan moda
geri donalir.

iKAZ
Kiiglik cocuklari, bitkileri veya hayvanlari HICBIR ZAMAN hava akisina dogrudan maruz
birakmayin.

DIiKKAT

ic Gnitenin ve/veya dis Unitenin altina islanabilecek nesneler YERLESTIRMEYIN. Aksi
taktirde, Unitede veya sogutucu borularinda yogusma, hava filtresindeki pislik veya
drenaj tikanmasi damlamaya neden olarak Unitenin altindaki nesnelerin kirlenmesine
veya hasar gérmesine yol acabilir.

Tutusabilir bir sprey sisesini klimanin yakinina KOYMAYIN ve Unitenin yakininda sprey
KULLANMAYIN. Bunun yapilmasi bir yangina yol agabilir.

A
®
A UYARI
A

IKAZ
Tatstleme tipi bocek ilaci kullanirken sistemi CALISTIRMAYIN. Kimyasallar Gnite iginde
toplanabilir ve kimyasallara asiri duyarli kimselerin sagligini tehlikeye atabilir.

Sistemin dogru bir sekilde calismasini saglamak icin asagidaki dnlemlere uyun.

Sogutma isletimi sirasinda, perdeler veya glneslikler kullanarak odaya direk
glnes 15181 girisini onleyin.

Alanin iyi havalandirildigindan emin olun. Havalandirma deliklerini engellemeyin.

Sik stk havalandirin. Uzun sireli kullanim havalandirmaya 6zel énem verilmesini
gerektirir.

Kapi ve pencereleri kapall tutun. Kapi ve pencereler acik kalirsa, hava odanizdan
disari akacak ve sogutma veya isitma etkisinin azalmasina neden olacaktir.

Cok fazla sogutma veya isitma YAPMAMAYA dikkat edin. Enerji tasarrufu icin
sicaklik ayarini orta kararda tutun.

HICBIR ZAMAN (nitenin hava girisi veya hava cikisi yakinina cisimler
yerlestirmeyin. Bunu yapmak, I1sitma/sogutma etkisini azaltabilir veya isletimi
durdurabilir.

Unite uzun sire kullanilmayacaksa, kesiciyi kapatin. Kesici acik kalirsa, tnite
elektrik tiketir. Uniteyi yeniden baslatmadan 6nce, diizgiin calismayi
garantilemek icin kesiciyi isletimden 6 saat 6nce acin.

Nem %80’in Gzerinde veya drenaj ¢ikisi ttkanmissa yogusma olusabilir.

Konforlu bir ortam icin oda sicakhigini dogru bir sekilde ayarlayin. Asiri isitma veya
sogutmadan kacginin. Oda sicakliginin ayar sicakhgina gelmesinin biraz zaman
alabilecegine dikkat edin. Zamanlayici ayar seceneklerini kullanmayi deneyin.

Zeminde serin ya da tavanda sicak hava toplanmasini dnlemek icin hava akis
yonunU ayarlayin. (Sogutma veya kurutma isletimi sirasinda yukari, isitma isletimi
sirasinda ise asagl dogru.)

FTXP20~35M5V1B/9
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6 | Enerji tasarrufu ve optimum isletim

= QOda sakinlerine dogrudan hava akisi yapmaktan kaginin.

= Enerji tasarrufu icin sistemi onerilen sicaklik araliginda (sogutma icin 26~28°C ve
Isitma icin 20~24°C) calistirin.

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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7 Bakim ve servis

Uriinlerimizin kullanim émrii on (10) yildir.

TUum yetkili servis istasyonlarina ve yedek parca malzemelerinin temin edilecegi
yerlere iliskin glincel iletisim bilgileri internet sitemizde yer almaktadir.

Tum yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Bakanhk tarafindan olusturulan Servis Bilgi
Sisteminde yer almaktadir.

7.1 Genel bakis: Bakim ve servis

Montajcli bir yillik bakim yapmalidir.

Sogutucu hakkinda

Bu Urln florlu sera gazlari icerir. Gazlari KESINLIKLE atmosfere desarj etmeyin.
Sogutucu akiskan tipi: R32

Kiresel 1Isinma potansiyeli (GWP) degeri: 675

DIKKAT
Florlu sera gazlar hakkindaki gegerli mevzuat, Gnitenin sogutucu sarjinin hem agirlik

hem de CO, esdegeri olarak belirtilmesini gerektirir.

CO, esdegeri ton miktarini hesaplamak icin formiil: Sogutucunun GWP degeri x
toplam sogutucu sarji [kg olarak]/1000

Daha fazla bilgi igin lutfen montaj gorevlisi ile temas kurun.

UYARI
= Unitenin icindeki sogutucu orta derecede tutuskandir, ancak normal olarak sizinti

YAPMAZ. Sogutucu odanin icinde kagak yapar ve ocak, isitici ya da firin atesi ile
temas ederse, yangin veya zararli gaz olusumuna yol agabilir.

= Tam alevli 1sitma cihazlarini KAPATIN, odayi havalandirin ve Uniteyi satin aldiginiz
saticlyla temas kurun.

= Servis elemani, sogutucunun kagak yaptigl kisimdaki onarimi yaptigini teyit
edinceye kadar tniteyi KULLANMAYIN.

UYARI
= Sogutucu cevrimi pargalarini DELMEYIN ya da YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan onerilenler disinda temizlik malzemeleri veya buz ¢ézme
islemini hizlandirma yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin igindeki sogutucunun kokusuz olduguna dikkat edin.

UYARI

Cihaz surekli atesleme kaynaklarinin (6rnek: acik alevler, calisan bir gazli gerec veya
calisan bir elektrikli 1sitict) bulunmadigi bir odada saklanacaktir.

DIKKAT
Bakim yetkili montajci veya servis personeli tarafindan YAPILMALIDIR.

Q P

En az yilda bir kez bakim yapilmasini éneririz. Ancak, yururlikteki mevzuat daha kisa
bakim araliklari gerektirebilir.

FTXP20~35M5V1B/9 | 4 DAIKIN Kullanici basvuru kilavuzu
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TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

Klimayi veya hava filtresini temizlemek icin ¢alismayi durdurdugunuzdan ve tim gig
beslemelerini kapattiginizdan emin olun. Aksi takdirde elektrik carpmasi ve
yaralanma meydana gelebilir.

UYARI

Olasi elektrik carpmasi kazalarini veya yanginlari énlemek igin:
= Uniteyi KESINLIKLE yikamayin.
= Uniteyi KESINLIKLE elleriniz islakken calistirmayin.

= Unite Gzerine KESINLIKLE su iceren égeler koymayin.

iKAZ
Uzun slre kullanimdan sonra nite standi ve baglantisinda hasar kontroll
gerceklestirin. Hasarli ise, Gnite disebilir ve yaralanmaya yol acabilir.

iKAZ
Isi esanjort kanatgiklarina DOKUNMAYIN. Bu kanatgiklar keskindir ve kesilme
yaralanmasina yol agabilir.

UYARI

Yiksek yerlerde merdivenle galisirken dikkatli olmak gerekir.

> B> B B P

7.2 lc Unite ve kablosuz uzaktan kumandayi temizlemek icin

DIiKKAT

= Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sivi bocek ilaci KULLANMAYIN. Olasi
sonug: Renk bozulmasi ve deformasyon.

©

® 40°C veya daha sicak su veya hava KULLANMAYIN. Olasi sonug: Renk bozulmasi
ve deformasyon.

= Parlatma bilesimi KULLANMAYIN.
® Ovma firgasi KULLANMAYIN. Olasi sonug: Yizey kaplamasi soyulur.

= Son kullanici olarak, Gnitenin i¢ kisimlarini ASLA kendiniz temizleyemezsiniz; bu
isin kalifiye bir servis elemani tarafindan yapilmasi gerekir. Saticiniza basvurun.

é TEHLIKE: ELEKTRIK CARPMASI SONUCU OLUM RiSKi

Temizlikten 6nce, calismayi durdurun, kesiciyi KAPATIN ya da besleme kordonunu
fisten cekin. Aksi takdirde elektrik carpmasi ve yaralanma meydana gelebilir.

1 VYumusak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya notral
deterjan kullanin.

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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7.3 On paneli temizlemek icin

1 On paneli yumusak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya
notral deterjan kullanin.

7.4 Hava filtreleri hakkinda

Uniteyi kirli filtrelerle calistirmak, su anlama gelir:
« Havadaki koku GIDERILEMEZ,

« Hava TEMIZLENEMEZ,

= yetersiz Isitma/sogutma,

= kokuya neden olunur.

7.5 On paneli acmak icin

1 On paneli her iki taraftaki panel tirnaklarindan tutun ve agin.

7.6 Hava filtrelerini temizlemek icin

1 Her bir hava filtresinin ortasindaki tirnagi itin, sonra asagi cekin.

2 Hava filtrelerini cekip ¢ikarin.

FTXP20~35M5V1B/9 'DA’K’N Kullanict basvuru kilavuzu
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™

3 Titanyum apatit koku giderici filtreyi ve giimis partikdl filtresini tirnaklardan
cikarin.

a Tirnak

4 Hava filtrelerini suyla yikayin veya elektrik stptrgesiyle temizleyin.

5 Yaklasik 10 ila 15 dakika boyunca ilik suya batirin.

6 Tum filtreleri orijinal konumlarina geri takin.

BiLGi

® Toz kolayca CIKMAZSA, ilik suyla seyreltilmis noétral deterjanla yikayin. Hava
filtrelerini golgede kurutun.

i

® Hauva filtrelerinin 2 haftada bir temizlenmesi onerilir.

Kullanici basvuru kilavuzu 'DA’K’N FTXP20~35M5V1B/9
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BILGI
* Toz kolayca CIKMAZSA, hava filtrelerini ilik suyla seyreltilmis nétral deterjanla
yikayin. Hava filtrelerini golgede kurutun.

i @

= Titanyum apatit koku giderici filtreyi ve gimis partikdl filtresini ¢ikardiginizdan
emin olun.

= Hava filtrelerinin 2 haftada bir temizlenmesi onerilir.

7.7 Titanyum apatit koku giderici filtre ve glimus partikdl filtresini (Ag-
iyon filtresi) temizlemek icin

o BILGI
l Filtreyi 6 ayda bir suyla temizleyin.

1 Titanyum apatit koku giderici ve gimUs partikdl filtrelerini tirnaklardan ¢ikarin.

r
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a Tirnaklar

2 Filtredeki tozu bir elektrik stpirgesiile temizleyin.

=

3 Filtreyi 10 ila 15 dakika ihk suda bekletin. Filtreyi cerceveden CIKARMAYIN.

4 Yikadiktan sonra Uzerinde kalan suyu silkeleyin ve filtreyi golgede kurutun.
Suyu ¢ikarirken filtreyi SIKMAYIN.

7.8 Titanyum apatit koku giderici filtre ve glimis partikdl filtresini (Ag-
ivon filtresi) degistirmek icin

. BILGi
l Filtreyi 3 yilda bir degistirin.

1 Filtre cercevesindeki tirnaklardan filtreyi cikarin ve yenisi ile degistirin.

FTXP20~35M5V1B/9 4 DAIKIN Kullanici basvuru kilavuzu
Daikin oda klimalari 33
4D520466-7) —2021.12



7 | Bakim ve servis

BiLGi

= Filtre cercevesini ATMAYIN ve tekrar kullanin.

i @

= Eski filtreyi yanmaz atik olarak bertaraf edin.

7.9 On paneli kapatmak icin

1 Filtreleri eskisi gibi yerlestirin.

2 Cit sesi duyana kadar on paneli her iki taraftan ve ortadan yavasca bastirin.

-
¥ N NN

A \—

7.10 Uzun bir bosta kalma slresinden dnce asagidaki maddeleri hesaba
katmak

Unitenin iginin kurutulmasi icin tniteyi birkac saat yalniz fan isletiminde calistirin.

Uzerine basin ve yalniz fan isletimini secin.
2 sletimi baslatmakicin tzerine basin.

3 Unitenin icinin kurutulmasi icin butonuna basarak modu yalniz fan
olarak ayarlayin.

isletim durduktan sonra, kesiciyi KAPATIN.
Hava filtrelerini temizleyin ve orijinal konumlarina tekrar yerlestirin.

6 Kablosuz uzaktan kumandadaki pilleri ¢ikarin.

BiLGi

Bir uzman tarafindan periyodik olarak bakim yapilmasi énerilir. Uzman bakimi igin
saticiniza basvurun. Bakim masraflari musteri tarafindan karsilanacaktir.

i

Bazi isletim sartlarinda, birkag sezon kullandiktan sonra Unitenin ici kirlenebilir. Bu,
dustk performansa neden olur.

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
3 Daikin oda klimalari
4 4D520466-7) - 2021.12




8 | Sorun giderme

8 Sorun giderme

Asagidaki arizalardan biri meydana gelirse, asagida gosterilen onlemleri alin ve

saticinizla iletisime gegin.

KAPATIN.

UYARI
isletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir sey olursa (yanik kokusu, vs.) giicii

Boyle durumlarda Uniteyi calisir durumda birakmak kirilmaya, elektrik ¢arpmasina
veya yangina yol acabilir. Saticiniza basvurun.

Sistem yetkili bir servis elemani tarafindan ONARILMALIDIR.

Ariza

Onlem

CALISMADIGINDA.

Sigorta, kesici veya toprak kacagi kesicisi gibi bir | Ana gic anahtarini KAPATIN.
emniyet cihazi sik sik devreye girdiginde veya
ACMA/KAPAMA anahtari dizgin

Uniteden su siziyorsa.

isletimi durdurun.

isletim diigmesi iyi CALISMIYOR. GUc beslemesini KAPATIN.

ariza kodu gorindyorsa.

Eger kullanici arabirim ekrani Gnite numarasini | Montajciniza haber verin ve
gosteriyor, isletim lambasi yanip sénlyor ve ariza kodunu bildirin.

Yukarida bahsedilen durumlar disinda sistem dogru calismiyor ve yukarida
bahsedilen hicbir ariza YOKSA, asagidaki prosedurlere gore sistemi inceleyin.

Ariza

Onlem

Unite hic CALISMIYORSA.

Elektrik kesintisi olup olmadigini kontrol edin.
Elektrik gelene kadar bekleyin. isletim sirasinda
elektrik kesilmesi olursa, elektrik geri gelir gelmez
sistem otomatik olarak yeniden calisir.

Sigortalarin  yanik olmadigini  veya kesicilerin
devreye girmedigini kontrol edin. Gerekirse
sigortayi degistirin veya kesiciyi sifirlayin.

Kullanici arabirimindeki pilleri kontrol edin.

Sistem aniden calismayi

Dis veya i¢ Unitenin hava giris ya da cikisinin bir

durduruyor. engelle tikali OLMADIGINI kontrol edin. Engelleri
kaldirin ve havanin serbestce akabileceginden
emin olun.

= Sistemi korumak icin klima ani buyudk gerilim
dalgalanmalarindan sonra isletimi durdurabilir.
Otomatik olarak yaklasik 3 dakika icinde galismaya

yeniden bagslar.
FTXP20~35M5V1B/9 | 4 DAIKIN Kullanici basvuru kilavuzu
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Ariza

Onlem

Sistem calisiyor ancak
sogutma veya Isitma
yetersiz.

= Hava debisi ayarini kontrol edin. Bkz. "5.4 Hava
debisi" [» 20].

= Sicaklik ayarini kontrol edin. Bkz. "5.3.1 isletim
modunu  baslatmak/durdurmak ve  sicaklig
ayarlamak icin" [» 18].

= Hava akis yonunin uygun olup olmadigini kontrol
edin. Bkz. "5.5 Hava akis yond" [» 20].

= Dis veya i¢ Unitenin hava giris ya da cikisinin bir
engelle tikali OLMADIGINI kontrol edin. Engelleri

kaldirin ve havanin serbestce akabileceginden
emin olun.

Sistem calislyor ancak
sogutma veya Isitma
yetersiz (Uniteden hava
UFLENMIYOR).

= Klima 1sitma isletimi icin 1siniyor olabilir. 1 ila 4
dakika bekleyin.

= Unite buz czme isletiminde olabilir.

Sistem calislyor ancak
sogutma veya Isitma
yetersiz (Uniteden hava
Ufleniyor).

= Hava filtrelerinin tikali olup olmadigini kontrol
edin. Hava filtrelerini temizleyin. Bkz. "7 Bakim ve
servis" [» 29].

= Acik kapi veya pencereler var mi kontrol edin.
Rlzgarin iceri girmesini onlemek icin kapilari ve
pencereleri kapatin.

= Unitenin Econo isletiminde calisip calismadigini
kontrol edin. Bkz. "5.8 Econo isletimi" [» 24].

= ic Unitenin  dogrudan altinda veya yaninda
mobilyalarin  olup olmadigini  kontrol edin.
Mobilyalari taslyin.

isletim sirasinda anormal
bir calisma meydana
geliyor.

Simsek cakmasi veya radyo dalgalari nedeniyle
Unitede islev bozuklugu olusabilir. Kesiciyi OFF ve
tekrar ON konumuna getirin.

Unite kullanici
arabiriminden sinyalleri
ALMIYOR.

= Kullanici arabirimindeki pilleri kontrol edin.

= Vericinin  dogrudan  glnes
KALMADIGINI kontrol edin.

Isigina maruz

= Odada elektronik starter tipi floresan lambasi olup
olmadigini kontrol edin. Saticiniza basvurun.

Kullanicr arabirim ekrani
bos.

Kullanici arabirimindeki pilleri degistirin.

Kullanicr arabiriminde bir
hata kodu gorintuleniyor.

Yerel saticiniza basvurun. Hata kodlarinin ayrintili bir
listesi icin bkz. "8.2 Hata kodlarindan yola ¢ikarak
sorunlarin ¢ozumd" [» 38].

Baska elektrikli aygitlar
calismaya basliyor.

Kullanici arabirimi sinyalleri baska aygitlari
calistiriyorsa, diger aygitlari uzaklastirin ve saticiniza
basvurun.

Yukaridaki  bUtin maddeleri kontrol ettikten sonra, problemi kendiniz
gideremiyorsaniz montajcinizla temas kurun ve belirtileri, Gnitenin tam model
ismini (mUmkinse imalat numarasi ile birlikte) ve kurulma tarihini (muhtemelen
garanti karti Gzerinde yazilidir) bildirin.

Kullanici basvuru kilavuzu
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8.1 Sistem arizasi OLMAYAN belirtiler

Asagidaki belirtiler sistem arizasi DEGILDIR:

8.1.1 Belirti: Su akisi gibi bir ses duyuluyor

= Bu sese, Unitenin icinde akan sogutucu akiskan neden olur.

= Bu ses, sogutma veya kurutma isletimi sirasinda Uniteden su akip gittiginde
ortaya cikabilir.

8.1.2 Belirti: Bir Gfleme sesi duyuluyor
Bu ses, sogutucu akisinin yonu degistirildiginde (6rnegin, sogutmadan isitmaya
gecerken) olusturulur.

8.1.3 Belirti: Bir tik tak sesi duyuluyor
Sicaklik degisimlerinden dolayl lnite boyutunda hafif genlesme veya daralma
meydana geldiginde bu ses ¢ikar.

8.1.4 Belirti: Bir 1shk sesi duyuluyor

Bu ses, buz cozme isletimi sirasinda akan sogutucu akiskan tarafindan dretilir.

8.1.5 Belirti: Calisma veya bosta kalma sirasinda bir tiklama sesi duyuluyor
Bu ses, sogutucu akiskan kontrol valfleri veya elektrik parcalari calistigi zaman
dretilir.

8.1.6 Belirti: Bir el cirpma sesi duyuluyor

Bu ses, odanin kapilari ve pencereleri kapaliyken harici bir cihazin (6rn. tahliye fani,
davlumbaz aspiratorl) oda disina hava emmesi sirasinda dretilir. Kapilari veya
pencereleri acin ya da cihazi kapatin.

8.1.7 Belirti: Bir Uiniteden (i¢ tinite) beyaz bugu cikiyor

= Sogutma isletimi sirasinda nem ytksek oldugunda (yagh ve tozlu yerlerde). Bir i¢
Unitenin ici cok kirlenmisse, oda icindeki sicaklik dagilimi esit olmaz. ic Unitenin
icinin temizlenmesi gerekir. Unitenin temizlenmesi (zerine ayrintilar icin
saticiniza danisin. Bu islem yetkili bir servis gorevlisi tarafindan yapiimalidir.

= Klima, buz ¢6zme isleminden sonra isitma isletimine gecis yaptirildiginda. Buz
¢6zme ile olusturulan nem buhar haline gelir ve tahliye edilir.
8.1.8 Belirti: Uniteler koku salabilir

Unite oda, mobilya, sigara vs. kokusunu emebilir ve ardindan onu yeniden yayabilir.

8.1.9 Belirti: Klima isletimde degilken dis fan dontyor

= isletim durduktan sonra. Dis fan sistem korumasi icin 30 saniye daha dénmeye
devam eder.

FTXP20~35M5V1B/9 4 DAIKIN Kullanici basvuru kilavuzu
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= Klima isletimde degilken. Dis sicaklik ¢ok yiksek oldugunda, dis fan sistem
korumasi icin donmeye baslar.

8.2 Hata kodlarindan yola ¢ikarak sorunlarin ¢gzimu

Kablosuz uzaktan kumandayla ariza teshisi

Unite bir sorunla karsilasirsa, kablosuz uzaktan kumandadan hata kodunu kontrol
ederek hatayr tanimlayabilirsiniz. Hata kodunu sifirlamadan ©&nce sorunu
anlasiimasi ve 6nlem alinmasi énem tasir. Bu islem yetkili bir montor veya yerel
saticiniz tarafindan gerceklestirilmelidir.

BiLGi

Asagidakiler icin servis kilavuzuna basvurun:

i

= TUm hata kodlart listesi

* Her bir hata icin daha ayrintili sorun giderme ilkeleri

Hata kodunu kablosuz uzaktan kumandadan kontrol etmek igin

1 Kablosuz uzaktan kumandayi tniteye dogrultun ve digmesine yaklasik
5 saniye basin.

Sonug: Sicaklik ayar ekrani béliimiinde 00 yanip soner.

2 Kablosuz uzaktan kumandayi Uniteye dogrultun ve strekli bir bip sesi duyana
kadar digmesine art arda basin.

Sonug: Kod simdi ekranda gorintdlenir.

BiLGi

= Kisa bir bip sesi ve ardarda 2 bip sesi uyusmayan kodlari belirtir.

i

® Kod ekranini iptal etmek igin butonunu 5 saniye basili tutun. Butona
1 dakika iginde basilmadigi zaman da kod ekrandan kaybolacaktir.

Sistem

Hata kodu Aciklama

oo Normal

uo Sogutucu eksikligi

ue Asiri voltaj tespiti

uy Sinyal iletimi hatasi (i¢ Unite ile dis Unite arasinda)

uR ic/dis Ginite kombinasyon arizasi

i¢ Uinite

Hata kodu Aciklama

A1 ic Unite PCB anormalligi

RS Donma korumasi veya yiksek basing kontroli

A5 Fan motoru (DC motor) anormalligi

oy ic 151 esanjori termistér anormalligi

9 Oda sicakhigr termistor anormalligi
Kullanici bagvuru kilavuzu PDAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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8 | Sorun giderme

Dis Uinite

Hata kodu Aciklama

€8 4 yollu vana anormalligi

£l Dis Unite PCB anormalligi

£5 Asiri ylk aktivasyonu (kompresor asiri yiklenmesi)

£5 Kompresor kilidi

£ DC fan kilidi

£8 Giris glicU asirt akimi

F3 Desarj borusu sicaklik kontroli

& Yiksek basing kontroli (sogutma modunda)

HO Kompresor sistemi sensdrl anormal calisiyor

HE Konum senséri anormal calisiyor

Hg DC voltaj / akim sensor anormalligi

H9 Dis sicaklik termistor anormalligi

J3 Desarj borusu termistér anormalligi

J5 Dis 1st esanjorid termistor anormalligi

L3 Elektrikli parcalar isi hatasi

Ly Radyasyon kanadi sicaklik yikselmesi

LS inverter anlik asiri akimi (DC)

Py Radyasyon kanat termistori anormalligi

8 Kompresor ic sicaklik hatasi
FTXP20~35M5V1B/9 |4 DAIKIN Kullanici basvuru kilavuzu
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9 | Bertaraf

9 Bertaraf

DIKKAT

Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN: sistemin demonte edilmesi ve
sogutucu, yag ve diger parcalarla ilgili islemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERGEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim, geri dénistiirme ve kazanim igin
dzel bir isleme tesisinde ISLENMELIDIR.

Kullanici basvuru kilavuzu 4 DAIKIN FTXP20~35M5V1B/9
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10 | Sozlik

10 Sozluk

DHW = Kullanim sicak suyu
Herhangi tipte bir binada konut ihtiyaci igin kullanilan sicak su.

LWT = Gikis suyu sicakhigi
Unitenin su cikisindaki su sicakligl.

Satici
Uriintn satis dagiticisidir.

Yetkili montor
Urlini monte etmeye yetkili teknik kisilerdir.

Kullanici
Uriintin sahibi ve/veya Griini kullanan kisidir.

ilgili mevzuat
Belirli bir Grtn veya Urtndn kullanildigr Glke icin gecerli ve yirirlikte olan
tUm uluslararasi, Avrupa, ulusal ve bolgesel direktifler, kanunlar,
yonetmelikler ve/veya yasalardir.

Servis sirketi
Uriin icin gerekli servisin gerceklestirilmesini veya koordine edilmesini
saglayan uzman sirkettir.

Montaj kilavuzu
Belirli bir Grln veya uygulama icin hazirlanan ve montaj, yapilandirma ve
bakim calismalarini aciklayan kilavuzdur.

Kullanim kilavuzu
Belirli bir Grin veya uygulama icin hazirlanan ve ilgili Grinin nasil
kullanilacagini aciklayan kilavuzdur.

Aksesuarlar
Uriinle birlikte verilen ve ilgili kilavuzlarda aciklandigi sekilde yerlestirilmesi/
monte edilmesi gereken etiketler, kilavuzlar, bilgi formlari ve cihazlardir.

Opsiyonel cihazlar
llgili kilavuzlarda aciklanan talimatlara uygun olarak trinle birlikte
kullanilabilecek, Daikin tarafindan Uretilen veya onaylanan cihazlardir.

Sahada temin edilir
llgili kilavuzlarda aciklanan talimatlara uygun olarak triinle birlikte
kullanilabilecek, ancak Daikin tarafindan URETILMEYEN cihazlardir.

FTXP20~35M5V1B/9 | 4 DAIKIN Kullanici basvuru kilavuzu
Daikin oda klimalari 41
4D520466-7) —2021.12









EAL

DAIKIN ISITMA VE SOGUTMA SISTEMLERI SAN.TIC. A.S.
Gllsuyu Mahallesi, Fevzi Cakmak Caddesi, Burgak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
ISTANBUL / TURKIYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Cagdri Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2021 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4D520466-7) 2021.12



	Kullanıcı başvuru kılavuzu
	İçindekiler
	1 Dokümanlar hakkında
	1.1 Bu doküman hakkında
	1.2 Uyarı ve simgelerin anlamları

	2 Kullanıcı güvenlik talimatları
	2.1 Genel
	2.2 Güvenli işletim için talimatlar

	3 Sistem hakkında
	3.1 İç ünite
	3.1.1 İç ünite ekranı

	3.2 Kullanıcı arabirimi hakkında
	3.2.1 Komponentler: Kablosuz uzaktan kumanda
	3.2.2 Durum: Kablosuz uzaktan kumanda LCD
	3.2.3 Kablosuz uzaktan kumandayı çalıştırmak için


	4 İşletim öncesinde
	4.1 Genel bakış: İşletim öncesinde
	4.2 Pilleri takmak için
	4.3 Kablosuz uzaktan kumandayı takmak için
	4.4 Güç beslemesini açmak için

	5 İşletim
	5.1 Çalışma sahası
	5.2 Hangi özellik ne zaman kullanılır
	5.3 İşletim modu ve sıcaklık ayar noktası
	5.3.1 İşletim modunu başlatmak/durdurmak ve sıcaklığı ayarlamak için

	5.4 Hava debisi
	5.4.1 Hava debisini ayarlamak için

	5.5 Hava akış yönü
	5.5.1 Dikey hava akış yönünü ayarlamak için
	5.5.2 Yatay hava akış yönünü ayarlamak için
	5.5.3 3D hava akış yönünü kullanmak için

	5.6 Konfor hava akışı işletimi
	5.6.1 Konfor hava akışı işletimini başlatmak/durdurmak için

	5.7 Güçlü işletim
	5.7.1 Güçlü işletimi başlatmak/durdurmak için

	5.8 Econo işletimi
	5.8.1 Econo işletimi başlatmak/durdurmak için

	5.9 KAPAMA/AÇMA zamanlayıcı işletimi
	5.9.1 KAPAMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için
	5.9.2 AÇMA zamanlayıcı işletimini başlatmak/durdurmak için
	5.9.3 KAPAMA zamanlayıcı ve AÇMA zamanlayıcı kombinasyonu için


	6 Enerji tasarrufu ve optimum işletim
	7 Bakım ve servis
	7.1 Genel bakış: Bakım ve servis
	7.2 İç ünite ve kablosuz uzaktan kumandayı temizlemek için
	7.3 Ön paneli temizlemek için
	7.4 Hava filtreleri hakkında
	7.5 Ön paneli açmak için
	7.6 Hava filtrelerini temizlemek için
	7.7 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) temizlemek için
	7.8 Titanyum apatit koku giderici filtre ve gümüş partikül filtresini (Ag-iyon filtresi) değiştirmek için
	7.9 Ön paneli kapatmak için
	7.10 Uzun bir boşta kalma süresinden önce aşağıdaki maddeleri hesaba katmak

	8 Sorun giderme
	8.1 Sistem arızası OLMAYAN belirtiler
	8.1.1 Belirti: Su akışı gibi bir ses duyuluyor
	8.1.2 Belirti: Bir üfleme sesi duyuluyor
	8.1.3 Belirti: Bir tik tak sesi duyuluyor
	8.1.4 Belirti: Bir ıslık sesi duyuluyor
	8.1.5 Belirti: Çalışma veya boşta kalma sırasında bir tıklama sesi duyuluyor
	8.1.6 Belirti: Bir el çırpma sesi duyuluyor
	8.1.7 Belirti: Bir üniteden (İç ünite) beyaz buğu çıkıyor
	8.1.8 Belirti: Üniteler koku salabilir
	8.1.9 Belirti: Klima işletimde değilken dış fan dönüyor

	8.2 Hata kodlarından yola çıkarak sorunların çözümü

	9 Bertaraf
	10 Sözlük


