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1 Generelle

sikkerhedsforanstaltninger

1.1 Om dokumentationen

= Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
sprog er overszettelser.

= De forholdsregler, der er beskrevet i dette dokument omhandler
meget vigtige emner og skal derfor fglges omhyggeligt.

= Installationen af systemet samt alle handlinger beskrevet i
installationsvejledningen og i referencevejledningen vedrgrende
montering SKAL udfgres af en autoriseret montgr.

111 Betydning af advarsler og symboler

A FARE

Angiver en situation, der resulterer i dedsfald eller alvorlig
personskade.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Angiver en situation, der kan resultere i elektrisk stad.

B

FARE: RISIKO FOR FORBRANDINGER

Angiver en situation, der kan resultere i forbreendinger pa
grund af ekstremt hgje eller lave temperaturer.

B

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.

B

ADVARSEL

Angiver en situation, der kan resultere i dedsfald eller
alvorlig personskade.

>

ADVARSEL: BRANDBART MATERIALE

PAS PA

Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller
moderat personskade.

> B

BEMARK

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller
materielle skader.

e

INFORMATION

Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symbol Forklaring

Lees installations- og betjeningsvejledningen og
instruktionsarket vedrgrende ledningsfering far
montering.

[13]

Lees servicevejledningen, for du foretager
vedligeholdelse og service.

=~

Se yderligere information i referencevejledningen
vedrgrende montering og brug.

(A

1.2 For brugeren

= Kontakt installateren, hvis du har spergsmal vedrgrende drift af

enheden.

= Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder bgrn fra 8 ar,

med nedsat fysisk formaen, med sansehandicap eller med
mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og
viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget
vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstar de
farer, der er forbundet hermed. Barn méa IKKE lege med udstyret.
Renggring og vedligeholdelse ma IKKE foretages af barn, der ikke
er under opsyn.

ADVARSEL

Overhold fglgende for at forhindre elektrisk sted og brand:
= Enheden ma IKKE skylles.
= Enheden ma IKKE betjenes med vade hznder.

= Der ma IKKE anbringes genstande, der indeholder
vand, oven pa enheden.
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2 Om dette dokument

@ BEMARK

= Der ma IKKE anbringes genstande eller udstyr oven pa
enheden.

= Man ma IKKE sidde, klatre eller sta pa enheden.

= Enhederne er maerket med fglgende symbol:

]

Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE ma
blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Forsag IKKE
pa selv at afmontere systemet: afmontering af systemet,
behandling af kelemiddel, olie og eventuelle andre dele skal
foretages af en uddannet installater i henhold til relevante
bestemmelser.

Enhederne skal behandles pa et anlaeg, der er specialiseret til
genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes
korrekt, hjeelper du med til at undga potentielt negative
pavirkninger af miljget og menneskers sundhed. Kontakt din
installater eller de lokale myndigheder, hvis du @nsker yderligere
oplysninger.

= Batterierne er meerket med fglgende symbol:

Dette betyder, at batteriet IKKE ma blandes sammen med
usorteret husholdningsaffald. Hvis der er patrykt et kemisk meerke
under symbolet, betyder dette kemiske meerke, at batterierne
indeholder tungmetaller over en vis koncentration.

Mulige kemiske maerker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier skal afleveres som specialaffald pa en
genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes
korrekt, hjeelper du med til at undga potentielt negative
pavirkninger af miljget og menneskers sundhed.

2 Om dette dokument

Tak, fordi du har valgt at kebe dette produkt. Ger venligst felgende:

= Lees dokumentationen grundigt, for du bruger
brugergraensefladen, for at sikre den bedst mulige ydeevne.

= Behold dokumentationen til fremtidig brug.
Malgruppe
Slutbrugere

INFORMATION

Dette apparat er beregnet til at blive brugt af
specialuddannede eller uddannede brugere i butikker, let
industri, pa garde eller til erhvervsmaessig eller privat brug
af ikke-faguddannede.

Dokumentationsseet

Dette dokument er en del af et dokumentationssaet. Hele saettet
bestar af:

= Generelle sikkerhedsforanstaltninger:

= Sikkerhedsinstruktioner, som du skal lese, for du bruger dit
system

= Format: Papir (i kassen til indendersenheden)
= Betjeningsvejledning:
= Lynguide til grundleeggende brug

= Format: Papir (i kassen til indendgrsenheden)

= Brugervejledning:

= Detaljerede trin-for-trin-instruktioner og baggrundsinformation til
grundlaeggende og avanceret brug

= Format: Digitale filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/.

Seneste reviderede udgaver af den medfelgende dokumentation kan
veere tilgaengelige pa regionens Daikin websted eller hos din monter.

Den oprindelige dokumentation er skrevet pa engelsk. Alle andre
sprog er overseaettelser.

21 Brugervejledning overblik
Afsnit Beskrivelse
Generelle Sikkerhedsanvisninger, som du SKAL

sikkerhedsforanstaltninger |laese for betjening

Om dokumentationen Denne dokumentation er til radighed

for brugeren

Om systemet = Komponenter

= Brugerinterface

For betjening Fegr man gari gang

Drift Betjening af systemet

Energibesparelse og optimal |Energibesparelse
drift

Vedligeholdelse og service |Sadan vedligeholdes enheden

Fejlfinding Hvad skal man foretage sig, hvis der
er problemer

Bortskaffelse Sadan bortskaffer man systemet

Ordliste Definition af betegnelser

3 Om systemet

INFORMATION

Lydtryksniveauet er under 70 dBA.

ADVARSEL: BRENDBART MATERIALE

R32 kglemidlet (hvis relevant) i denne enhed er let
antendeligt. Se specifikationerne for udendgrsenheden
vedrgrende den type kglemiddel, der skal anvendes.

A ADVARSEL

= Foretag IKKE aendringer og forsgg IKKE pa selv at
adskille, fierne, installere eller reparere enheden, da
forkert afmontering eller installation kan medfere
elektrisk sted eller brand. Kontakt forhandleren.

= Hvis der treenger kglemiddel ud ved et uheld, skal du
passe pa med aben ild. Selve kglemidlet er uskadeligt
og ikke giftigt. R410A kelemidlet er ikke-braendbart, og
R32 er let anteendeligt, men kelemidlerne kan danne
giftige gasser, hvis de ved et uheld treenger ind i et rum
med letanteendelige luftarter fra varmebleesere,
gaskomfurer eller lignende. Fa altid kvalificeret
servicepersonale til at bekreefte, at laekagen er
repareret eller udbedret, for du bruger anleegget igen.

@ BEMARK

Forkert installation eller montering af udstyret eller
tilbehgret kan resultere i elektrisk sted, kortslutning,
leekage, brand eller anden beskadigelse af udstyret. Brug
kun tilbeher, ekstraudstyr og reservedele, der er fremstillet
eller godkendt af Daikin.
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3 Om systemet

3.1 Komponenter

INFORMATION

Folgende illustration er et eksempel og vil muligvis IKKE
stemme overens med dit systemlayout.

Indendgrsenhed

Udendgrsenhed

Brugerinterface

Kalergr og elektriske ledninger

Dreenrgr

Ledning til jordforbindelse af udendgrsenheden for at
forhindre elektrisk sted.

-« Q0T O

A PAS PA

Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i
luftindtaget eller -udtaget. Fijern ikke
blaeserafskaermningen. Da blaeseren roterer med hgj
hastighed, vil det medfare tilskadekomst.

A PAS PA

= Bergr ALDRIG styreenhedens indvendige dele.

= Fjern IKKE frontpanelet. Nogle dele inde i enheden er
farlige at bergre, og det kan medfere fejl pa udstyret.
Kontakt forhandleren vedrgrende kontrol og justering af
indvendige dele.

3.2 Kombination af enheder og
muligheder

3.21 Muligt tilbehor til indendarsenheden

Sarg for at falgende ekstraudstyr er tilgeengeligt:
= Brugerinterface: Ledningsforbundet eller tradlast

Veelg et brugerinterface i overensstemmelse med kundens gnske.
Veelg et passende brugerinterface ved hjeelp af tabellen nedenfor.

Brugerinterface

Ledningsforbundet 1nm
brugerinterface

Tradlgst brugerinterface

3.3 Brugerinterface

A PAS PA

= Bergr ALDRIG styreenhedens indvendige dele.

= Fjern IKKE frontpanelet. Nogle dele inde i enheden er
farlige at bergre, og det kan medfere fejl pa udstyret.
Kontakt forhandleren vedrgrende kontrol og justering af
indvendige dele.

Denne betjeningsvejledning giver et generelt overblik over systemets
primeere funktioner.

Se betjeningsvejledningen til det installerede brugerinterface med
yderligere oplysninger.

34 Information vedregrende enheder
med R32 kolemiddel

A ADVARSEL

Brug aldrig letanteendelig spray, f.eks. harspray, lak eller
maling, i neerheden af enheden. Det kan medfere brand,
eller hvis der anvendes R32 kglemiddel, kan
kelemiddeleekage-sensoren foretage en forkert
detektering."

BEMAERK

Tor IKKE fiernbetjeningens betjeningspanel af med benzin,
fortynder, en klud med kemikalier eller lignende. Panelet
kan blive misfarvet, eller belaegningen kan skalle af. Hvis
panelet er meget snavset, kan man dyppe en klud i et
neutralt rensemiddel fortyndet med vand, vride kluden
grundigt og aftgrre panelet. Panelet skal afterres med en
tor klud.

A PAS PA

Afbryd IKKE afbryderen, med mindre at der lugter breendt,
eller i en kort reparationsperiode, ved inspektion eller
rengering af enheden. Ellers kan kglemiddellaekage IKKE
detekteres.’

BEMAERK

Tryk ALDRIG pa knapperne pa brugerinterfacet med et
hardt, spidst objekt. Det kan beskadige brugerinterfacet.

A PAS PA

Enheden ma IKKE monteres eller anvendes i meget
luftteette rum, f.eks. lydisolerede rum eller rum med
teetnede dare.’

BEMAERK

Man ma ALDRIG treekke eller dreje de elektriske ledninger
til brugerinterfacet. Det kan medfere fejl pa enheden.

A PAS PA

Enheden er udstyret med elektriske
sikkerhedsindretninger, eksempelvis en kglemiddel-
leekagedetektor. For at kunne fungere korrekt skal
enheden altid veere tilsluttet stremforsyningen efter
installation, med undtagelse af korte serviceperioder."

A PAS PA

Enheden ma IKKE monteres eller anvendes pa steder med
rag, gas kemikalier osv. Sensorer inde i indendgrsenheden
kan detektere disse stoffer og vise unormal kglemiddel-
leekage.

" Kun vedrgrende enheder med R32 kglemiddel. Se specifikationerne for udendgrsenheden vedrgrende den type kalemiddel,

der skal anvendes.
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4 For betjening

4 For betjening

A ADVARSEL

Sperg forhandleren vedrgrende forbedringer, reparation og
vedligeholdelse. Forkert udfert forbedring, reparation og
vedligeholdelse kan medfegre vandleekage, elektrisk sted
og brand.

A ADVARSEL

Bed forhandleren om at flytte klimaanlaegget og installere
det igen. Ufuldsteendig installation kan medfgre
vandlaekage, elektrisk stad eller brand.

A ADVARSEL

Der ma ALDRIG komme vand pa indendgrsenheden eller
brugerinterfacet. Det kan medfere elektrisk stgd eller
brand.

A ADVARSEL

Placér IKKE genstande i nserheden af udendgrsenheden
og serg for, at blade og andet affald IKKE samler sig
omkring enheden. | blade kan der veere sma dyr, som sa
treenger ind i enheden. Hvis disse dyr kommer ind i
enheden, kan de medfere funktionsfejl, rag eller brand,
hvis de kommer i bergring med elektriske dele.

ADVARSEL

Brugerinterfacet ma ikke veere placeret et sted, hvor der
kan sprgjte vand pa det. Hvis der traenger vand ind i
systemet, kan det medfere fejlstrem eller gdeleeggelse af
indvendige elektroniske dele.

>

ADVARSEL

Denne enhed indeholder elektriske dele og varme dele.

ADVARSEL

Far du bruger enheden skal du sikre dig, at installationen
er blevet udfert korrekt af en monter.

ADVARSEL

A PAS PA

Lad IKKE systemet kere, hvis der er sprgjtet insekticider
ud i rummet. Hvis man ger det, kan kemikalierne treenge
ind i enheden, og dette kan udgere en sundhedsrisiko for
personer, der er overfglsomme over for kemikalier.

A PAS PA

Udsaet ALDRIG sma bgrn, planter eller dyr for den direkte
luftstrem.

@ BEMARK

Brugerinterfacet ma IKKE udseettes for direkte sollys. LCD-
displayet kan blive misfarvet, sa data ikke kan vises.

@ BEMARK

Placér IKKE ting, der kan blive beskadiget af fugt, under
indendgrsenheden. Der kan dannes kondens, hvis
fugtigheden er over 80%, hvis dreenafgangen er blokeret
eller hvis filteret er tilsmudset.

@ BEM/ERK

Montér draenslangen, sa vandet afledes uden hindring.
Hvis ikke dreenet fungerer, kan der traenge vand ud i
bygningen, mgbler osv.

@ BEMARK

Husk at teende for strammen mindst 6 timer for driftsstart
for at lede strem til opvarmningen af krumtaphuset og for
at beskytte kompressoren.

Denne driftsvejledning geelder for fglgende systemer med
standardstyring. Kontakt din forhandler for at fa oplyst, hvilken
fremgangsmade der passer til systemets type og meerke, for du
begynder at bruge anlaegget. Hvis anleegget har et specielt
styresystem, skal man kontakte sin forhandler for vejledning om den
betjening, der passer til dette system.

5 Drift

Brug ALDRIG letanteendelig spray, f.eks. harspray, lak 51 Driftsomrade
eller maling, i neerheden af enheden. Det kan medfgre
brand. Anvend systemet i de fglgende temperatur- og
luftfugtighedsomrader for at opna sikker og effektiv drift.
6 PAS PA
Udendgrsenheder med R410A kolemiddel
Rer IKKE ved ribberne pa varmeveksleren. Ribberne er . .
skarpe, og bergring kan medfgre tilskadekomst. Udendzrsenhe paling Opvarmning
A ADVARSEL RR71~125 Dﬂ -15~46°C DB —
°
Placér IKKE en brandfarlig sprayflaske naer
klimaanlzegget, og brug IKKE spray. Dette kan medfere @ﬂ 18~37°C DB —
brand. 12~28°C WB
2 ADVARSEL RQ71~125 .ﬁﬂ -5~46°C DB -9~21°C DB
Der ma IKKE vaere antaendelige materialer inde i enheden. —10~15°C WB
Det kan medfare eksplosion eller brand. @ﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB
f PAS PA 12~28°C WB
RXS25~ -10~46°C DB -15~24°C DB
Det kan veere sundhedsskadeligt at udsaette din krop for $25-60 oﬁg 0~-46°C ° c
luftstrammen i for lang tid ad gangen. -16~18°C WB
18~32°C DB 10~30°C DB
A PAS PA
For at undga iltunderskud skal du ventilere rummet 3MXS40~68 Dﬂ -10~46°C DB —-15~24°C DB
. . } °
tilstreekkeligt, hvis der anvendes udstyr med braender AMXS68~80 _16~18°C WB
sammen med systemet.
5MXS90 @ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
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6 Energibesparelse og optimal drift

Udendgrsenheder med R410A kglemiddel 6 Energibes parelse og optimal
Udendgrsenhe Keling Opvarmning .
d drift
RZQG71~140 .Dg —15~50°C DB -19~21°C DB i PAS PA
—20~155°C WB Enheden er udstyret med elektriske
Qg 18~37°C DB 10~27°C DB sikkerhedsindretninger, ~eksempelvis en kglemiddel-
12~28°C WB lzekagedetektor. For at kunne fungere korrekt skal
R R enheden altid vaere ftilsluttet stremforsyningen efter
RZQSG71~140 .ﬁﬂ ~15-46°C DB —14~21°C DB installation, med undtagelse af korte serviceperioder.'
-15~15.5°C WB
Bemeerk fglgende forholdsregler for at sikre, at systemet fungerer
@ﬂ 20~37°C DB 10~27°C DB korrekt.
14~28°C WB = Justér rumtemperaturen til et behageligt niveau. Undga
RZQ200~250 Qg -5~46°C DB -14~21°C DB overdreven opvarmning eller kgling.
[ )
-15~15°C WB = Undga direkte sollys i lokalet, nar anleegget kaler, ved hjeelp af
Qg 20~37°C DB 10~27°C DB gardiner eller persienner.
14~28°C WB = Man skal ventilere ofte. Udvidet brug kreever seerlig
- opmaerksomhed omkring ventilation.
Indendgrs luftfugtighed <80%®

Udendegrsenheder med R32 kglemiddel

Udendgrsenhe Kaling Opvarmning
d
RXM25~60 ﬁﬂ -10~46°C DB —15~24°C DB
° —-16~18°C WB
@ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
3MXM40~68 Qg -10~46°C DB —-15~24°C DB
AMXM68~80 | -16~18°C WB
5MXM90 Qg 18~32°C DB 10~30°C DB
RZAG35~60 ﬁ[g —20~52°C DB —20~24°C DB
° —21~18°C WB
@ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
RZAG71~140 mg —-20~52°C DB -19.5~21°C DB
° —-20~15,5°C WB
Qg 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
RZASG71~140 D[ﬂ -15~46°C DB —14~21°C DB
° -15~15.5°C WB
@g 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB

Indendears luftfugtighed

<80%"?

Symbol

Forklaring

Y

Udetemperatur

o

Indendgrs temperatur

(a)

= Hold dare og vinduer lukket. Hvis dgre og vinduer er abne, vil luft
treenge ud af lokalet, og det vil det forarsage en seenkning af kgle-
eller varmeeffekten.

= Pas pa IKKE at kele rummet for meget ned eller at varme det for
meget op. Hvis temperaturindstillingen holdes pa et moderat
niveau, sparer det pa energien.

= Placer ALDRIG ting neer enhedens luftindtag eller -udtag. Det kan
forarsage en forringelse af varme-/koleeffekten eller stoppe
driften.

= Nar displayet viser géj (tid til at rense Iuftfilter), skal man rengere
filtrene (se "7.2.3 Rengearing af Iuftfilteret" pa side 7).

= Hold indendgrsenheden og brugerinterfacet mindst 1 m veek fra
tv- og radioapparater, stereoanlaeg og andet lignende udstyr. Hvis
ikke, kan der dannes statiske eller forvraengede billeder.

= Anbring IKKE objekter under indendgrsenheden, da de kan blive
gdelagt af vand.

= Der kan dannes kondens, hvis fugtigheden er mere end 80%, eller
hvis dreenafgangen blokeres.

7 Vedligeholdelse og service

71 Oversigt: Vedligeholdelse og
service

Montgren skal foretage vedligeholdelse en gang om éaret.

Om kelemiddel

Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser. Gasser ma
IKKE slippes ud i atmosfaeren.

Kglemiddeltype: R32
Veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 675
Kglemiddeltype: R410A

For at undga kondens og vand, som drypper fra enheden.
Hvis temperaturen eller luftfugtigheden overstiger disse
angivelser, vil sikkerhedsindretningerne muligvis blive
tilkoblet, og klimaanlaegget vil muligvis ikke fungere.

Veerdi for globalt opvarmningspotentiale (GWP): 2087,5

" Kun vedrgrende enheder med R32 kglemiddel. Se specifikationerne for udendgrsenheden vedrgrende den type kalemiddel,

der skal anvendes.
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7 Vedligeholdelse og service

@ BEMARK

| Europa anvendes drivhusgas-emissionen for samlet
pafyldt meengde i systemet (udtrykt som tons CO,-
kvivalent) til bestemmelse af serviceintervallerne.
Overhold geeldende lovgivning.

Formel til beregning af udledning af drivhusgasser:
GWP veerdi for kelemiddel x samlet maengde pafyld
kelemiddel [i kg] / 1000

Kontakt din installater for yderligere oplysninger.

@ BEMARK

Fjern el-boksen og bleesermotoren for rengering af
varmeveksleren. Vand eller renggringsmiddel kan
beskadige de elektriske komponenters isolering og
forarsage, at disse komponenter kortslutter.

A ADVARSEL

Pas pa ved brug af stiger, nar du arbejder i hgjden.

A ADVARSEL

R410A kelemidlet er ikke-breendbart, og R32 er let
antaendeligt, og kelemidlet leekker normalt ikke. Hvis
kelemidlet leekker inde i rummet og kommer kontakt med
en breender, et varmeapparat eller et komfur, kan det
medfgre brand (hvis der anvendes R32) eller dannelse af
skadelige gasser.

Sluk for alle varmekilder med braendbare stoffer, udluft
rummet og kontakt den forhandler, hvor du kebte enheden.

Tag ikke enheden i brug igen, for en installater er feerdig
med at reparere den del, hvor kelemidlet laekker.

A ADVARSEL

= Man ma ikke gennembore eller braende dele, der har
veeret i kontakt med kalemidlet.

= Brug IKKE andre renggringsmaterialer eller -midler for
at gere afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af
producenten.

= Veer opmaerksom pa, at kglemidlet i systemet er lugtfrit.

BEMARK

Denne vedligeholdelse SKAL udfgres af montgren eller af
en servicetekniker.

Vi anbefaler, at man far foretaget vedligeholdelse mindst
en gang om aret. Gaeldende lovgivning kan dog kraeve
kortere serviceintervaller.

FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D

Ved rensning af klimaanlaegget eller |uftfilteret skal man
standse driften og sla alle stremforsyninger fra. Ellers kan
det medfare elektrisk stad og tilskadekomst. Hvis enheden
er udstyret med en kelemiddeleekage-sensor, skal man sla
stremforsyningens afbryder til igen efter endt rengering, sa
detektering finder sted.

A ADVARSEL

Overhold fglgende for at forhindre elektrisk sted og brand:
= Enheden ma IKKE skylles.
= Enheden ma IKKE betjenes med vade hzaender.

= Der ma IKKE anbringes genstande, der indeholder
vand, oven pa enheden.

A PAS PA

Efter leengere tids brug skal man kontrollere, om der er
beskadigelse pa enhedens ramme eller fittings. Hvis der er
fejl, kan enheden veelte og forarsage tilskadekomst.

A PAS PA

Rer IKKE ved ribberne pa varmeveksleren. Ribberne er
skarpe, og bergring kan medfare tilskadekomst.

7.2 Renggring af luftfilteret,
indsugningsgitteret, luftudtaget og
de udvendige paneler

7.21 Rensning af aflebsbakken

Renger aflgbsbakken, sa den IKKE bliver stgvet og tilstoppes.

Tildeek aflabsbakken, sa der ikke traenger stgv ind.

7.2.2 Rengering af luftudtag og udvendige
paneler

ADVARSEL

Lad ALDRIG indendgrsenheden blive vad. Mulig
konsekvens: Elektrisk stgd eller brand.

@ BEM/AERK

= Brug ALDRIG benzin, benzen, fortynder, polerepulver
eller flydende insektdreebende midler.  Mulig
konsekvens: Misfarvning og deformering.

= Brug IKKE vand, der er mere end 50°C varmt. Mulig
konsekvens: Misfarvning og deformering.

= Skrub IKKE for hardt, nar du vasker bladet med vand.
Mulig konsekvens: Coatingen pa overfladen kan blive
skreellet af.

Renger med en blgd klud. Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis
det er sveert at fjerne pletter.

7.2.3 Rengering af luftfilteret
Tidspunkt for rengering af luftfilteret:

= Generel regel: Rengeres hver 6. maned. Hvis luften i rummet er
meget tilsmudset, skal man rengeare luftfilteret oftere.

= Alt efter indstillinger kan displayet pa brugerinterfacet vise
meddelelsen TIME TO CLEAN AIR FILTER (tid til at rense
luftfilter). Renger luftfilteret, nar meddelelsen vises.

= Hvis det er umuligt at rengere luftfilteret, skal det udskiftes
(= ekstraudstyr).

Sadan renggres luftfilteret:
1 Afbryd stremforsyningen.

2 Fjern luftfilteret. Skub pa krogene og treek i filteret, som vist pa
billedet nedenfor. (2 kroge pa 25 og 35 type, 3 kroge pa 50 og
60 type)

Indsugning fra forsiden Indsugning i bunden
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8 Fejlfinding

Nar du sperger forhandleren om hjalp, skal du altid oplyse:
= Enhedens fulde modelnavn.

= Fabrikationsnummeret (vist pa enhedens navneplade).

= Installationsdatoen.

= Symptomer eller driftsfejl, detaljer om fejlen.

A ADVARSEL

= Foretag IKKE @endringer og forsgg IKKE pa selv at
adskille, fierne, installere eller reparere enheden, da
forkert afmontering eller installation kan medfgre
elektrisk sted eller brand. Kontakt forhandleren.

3 Rengering af luftfilteret. Brug en stgvsuger, eller vask med Hvis der treenger kelemiddel ud ved et uheld, skal du
vand. Hvis luftfilteret er meget tilsmudset, skal man benytte en passe pa med aben ild. Selve kalemidlet er uskadeligt
blad barste og neutralt rensemiddel. og ikke giftigt. R410A kelemidlet er ikke-braendbart, og

R32 er let anteendeligt, men kglemidlerne kan danne
giftige gasser, hvis de ved et uheld treenger ind i et rum
med letanteendelige luftarter fra varmebleesere,
gaskomfurer eller lignende. Fa altid kvalificeret
servicepersonale til at bekreefte, at lsekagen er
repareret eller udbedret, for du bruger anleegget igen.

7.3.3 Anbefalede vedligeholdelses- og

inspektionsintervaller
Lad luftfilteret terre i skyggen.
Veer opmaerksom pa, at de naevnte intervaller for vedligeholdelse og

Sat luftfilteret pa igen. Fastger filteret bag flappen, og saet udskiftning ikke relaterer til komponenternes garantiperiode.

filteret pa hovedenheden, mens du presser ned pa krogene.

| inq fra forsi | o Komponent Interval for Serviceinterval
ndsugning fra forsiden ndsugning i bunden inspektion | (udskiftning ogleller
reparation)
Elmotor 1ar 20.000 timer
Printkort 25.000 timer
Varmeveksler 5ar
Sensor (termistor osv.) 5ar
Brugerinterface og 25.000 timer
afbrydere
Aflgbsbakke 8 ar
Ekspansionsventil 20.000 timer
Magnetventil 20.000 timer
6 Tilslut stremforsyningen. | tabellen leegges folgende betingelser til grund for anvendelse:
7 Tryk pa FILTER SIGN RESET knappen (nulstilling af = Normal drift uden at enheden startes og standses ofte. Alt efter
filtersignal). model anbefaler vi, at man ikke starter og standser maskinen
Resultat: Meddelelsen TIME TO CLEAN AIR FILTER (tid til mere end 6 gange i timen.
rensning af luftfilter) forsvinder pé brugerinterfacet. = Enhedens driftstid ansaettes til 10 timer pr. dag og 2.500 timer pr.
ar.
7.3 Service efter salg og garanti @ BEMAERK
. . = Tabellen viser hovedkomponenter. Se aftalen om
7.31 Garantiperiode vedligeholdelse og inspektion for yderligere detaljer.
= Der folger et garantibevis med dette produkt, som er blevet udfyldt = | tabellen vises anbefalede intervaller for
af forhandleren i forbindelse med installation. Det udfyldte kort vedligeholdelse. Det kan dog veere ngdvendigt at
skal kontrolleres af kunden og opbevares omhyggeligt. foretage vedligeholdelse oftere for at maksimere

enhedens levetid. Anbefalede intervaller kan hjaelpe til
med at seenke omkostninger pa vedligeholdelse og
inspektion. Alt efter, hvad der star i aftalen om
. . . vedligeholdelse og inspektion, kan inspektions- og
7.3.2 Anbefalet vedligeholdelse og inspektion serviceintervallerne rent faktisk veere kortere end

anfart.

= Hvis produktet skal repareres inden for garantiperioden, skal du
kontakte forhandleren og fremvise garantibeviset.

Da der samles stgv efter at enheden har vaeret anvendt i flere ar, vil
ydelsen falde i nogen grad. Da det kraever teknisk indsigt at adskille
og rengere indvendige dele pa enheden, og for at sikre, at dine

enheder vedligeholdes korrekt, anbefaler vi, at du laver en aftale om HIH H

vedligeholdelse og inspektion ud over normal vedligeholdelse. Vores 8 Fejlflndlng

forhandlernet har adgang til et permanent lager med vigtige Folg nedenstaende forholdsregler, hvis der opstar en af de falgende
komponenter, hvilket sikrer, at din enhed kan kere sa lsenge, som fejlfunktioner, og kontakt forhandleren.

muligt. Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger.
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8 Fejlfinding

A ADVARSEL

Stands driften og afbryd stremforsyningen, hvis der
forekommer uregelmassigheder (der lugter brzendt

osV.).

Hvis man lader

enheden kgre videre under disse

omsteendigheder, kan det medfere nedbrud, elektrisk stad
eller brand. Kontakt forhandleren.

A ADVARSEL

Hvis enheden er udstyret med en kelemiddelsekage-
sensor!, skal man slukke enheden med ON/OFF-knappen
pa brugerinterfacet.

Systemet SKAL repareres af en uddannet servicetekniker.

Funktionsfejl

Forholdsregel

Hvis en sikkerhedsanordning som f.eks. |Sluk for hovedafbryderen.

en smeltesikring, en afbryder eller en
fejlstromsafbryder udlgses gentagne
gange, eller hvis ON/OFF-kontakten

ikke virker korrekt.

Hvis enheden anvender
R32 kglemiddel, skal man
slukke enheden med ON/
OFF-knappen pa
brugerinterfacet og
kontakte forhandleren.

Hvis der laekker vand fra enheden.

Stands driften.

Driftskontakten fungerer ikke korrekt.

Sluk for hovedafbryderen.
Hvis enheden anvender
R32 kglemiddel, skal man
slukke enheden med ON/
OFF-knappen pa
brugerinterfacet og
kontakte forhandleren.

Hvis brugerinterfacet viser enhedens

Kontakt montaren, og

nummer, og driftslampen blinker, og der |oplys fejlkoden.

vises en fejlkode.

Hvis anleegget IKKE fungerer korrekt med undtagelse af de
ovennaevnte tilfeelde, og hvis ingen af de ovenneevnte fejl er
abenbare, skal man undersgge anleegget i overensstemmelse med

beskrivelsen nedenfor.

Funktionsfejl

Forholdsregel

Hyvis systemet slet ikke |=

karer.

Se efter, om der er stromfejl. Vent, til
stromforsyningen er genoprettet. Hvis
der sker stremsvigt under driften, starter
systemet automatisk igen, sa snart
strgmforsyningen er retableret.

= Se efter, at der ikke er sprunget en

sikring, eller om en afbryder er aktiveret.
Skift sikringen, eller nulstil afbryderen om
ngdvendigt.

Er batterierne sat i fiernbetjeningen?

Er tidsindstillingen korrekt?

Funktionsfejl

Forholdsregel

Systemet fungerer,
men kgling eller
opvarmning er
utilstraekkelig.

= Kontrollér

= Kontroller, om

Se efter, at luftindtaget eller -udtaget pa
udendgrs- eller indendgrsenheden ikke
er blokeret. Fjern enhver hindring og
sgrg for fri luftpassage.

Kontrollér, om luftfilteret er tilstoppet.
Kontakt din forhandler for at fa renset
luftfilteret.

temperaturindstillingen. Se
vejledningen til brugerinterfacet.

luftstremsvinklen  er
korrekt. Se vejledningen til

brugerinterfacet.

Kontrollér, om knappen til styring af
bleeserhastighed er sat til lav hastighed.
Se vejledningen til brugerinterfacet.

Se efter abne dere og vinduer. Luk dgre
og vinduer for at undga treek.

Kontroller, om der kommer direkte sollys
ind i rummet. Brug gardiner eller
persienner.

= Hvis opvarmningen af lokalet er for

kraftig (under afkgling). Kaoleeffekten
aftager, hvis varmeafgivelsen i lokalet er
for stor.

Se efter, at der ikke opholder sig for
mange personer i rummet under
koledrift. Kontroller, om varmekilden i
rummet er usaedvanlig hgj.

Driften standses
pludseligt.
(driftslampen blinker)

= Kontrollér, om luftfilteret er tilstoppet.

Kontakt din forhandler for at fa renset
luftfilteret  (se  "Vedligeholdelse" i
manualen til indendgrsenheden).

Se efter, at Iuftindtaget eller -udtaget pa
udendgrs- eller indendgrsenheden ikke
er blokeret. Fjern enhver hindring, sla
afbryderen OFF og ON igen. Huvis
lampen stadig blinker, skal du kontakte
forhandleren.

= Kontrollér, om alle indendgrsenheder

tilsluttet udendersenheden i  multi-
systemet karer i samme driftstilstand.

Unormal funktion
under drift.

Der kan opsta driftsfejl pa klimaanleegget
i forbindelse med lyn eller radiobglger.
Sla afbryderen OFF og ON igen.

= Hvis enheden har en kglemiddelaekage-sensor:’

" Kun vedrgrende enheder med R32 kglemiddel. Se specifikationerne for udendgrsenheden vedrgrende den type kalemiddel,
der skal anvendes.
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8 Fejlfinding

Funktionsfejl Forholdsregel

Blaeseren roterer, selv |Kelemiddelaekage-sensor aktiveret:
nar enheden er

= Hvi fejlkod T i :
slukket. (driftslampen VIS efroden - vises  pa

brugerinterfacet, kan der veere

blinker) kolemiddellzekage. Udluft rummet, og
Enheden varmer eller kontakt forhandleren.
keler ikke, og

. : : nzm : 2
ventilationsindstillingen Hvis feflkoden "RfF" IKKE vises pa

skifter til "Kraftig bruger.mterfacet, er der ikke
luftstram” kelemiddellaekage, eller sensoren
: detekterer stadig. Hvis der ikke

(driftslampen blinker) detekteres leekage, standses blaeseren

automatisk efter nogle fa minutter.

Indend@rsenhedens
bleeser roterer, selv
nar enheden er
slukket.

np

Hvis fejlkoden "AL
vises pa
brugerinterfacets
display.

Nogle gange detekterer kalemiddeleekage-
sensoren fejlagtigt andre stoffer end
kelemiddel, f.eks. har- eller insektspray.

Hvis fejlkoden "C H" = Fejl pa kelemiddeleekage-sensor.
vises pa . Feil .
: Jlpa
brugerlnterfacets kabel.
display.

kelemiddelaekage-sensorens

= Kglemiddeleekage-sensorens kabel er
ikke tilsluttet korrekt.

= Fejl pa hovedprintkort.

Kontakt forhandleren.

= Fejlkoder for kelemiddeleekage-sensor." Kode-visningen skifter
som vist nedenfor, og der afgives en lang biplyd.

Primaer kode Indhold
RO Kelemiddellaekage detekteret.
CH Fejl pa kelemiddeleekage-sensor.

Hvis man, efter at have kontrolleret alle ovennsevnte emner, ikke kan
lase problemet selv, skal man kontakte montgren og beskrive
symptomerne, enhedens fulde modelnavn (med
produktionsnummer, hvis muligt) og installationsdato (muligvis anfert
pa garantibeviset).

8.1 Symptomer, der IKKE er systemfejl

Folgende symptomer er IKKE systemfejl:

8.1.1 Symptom: Systemet korer ikke

= Klimaanlaegget starter ikke omgaende, nar man trykker pa ON/
OFF-knappen pa brugerinterfacet. Hvis driftslampen lyser, er
systemet i normal tilstand. Nar det ikke gar i gang med det
samme, skyldes det, at en af sikkerhedsindretningerne forhindrer,
at klimaanlaegget overbelastes. Klimaanleegget gar i gang igen
automatisk efter 3 minutter.

Klimaanleegget starter ikke med det samme, nar der teendes for
strammen. Vent 1 minut, indtil mikroprocessoren er klar.

Klimaanleegget starter ikke med det samme, nar knappen til
temperaturindstilling vender tilbage til sin tidligere position, efter at
man har trykket pa den. Nar det ikke gar i gang med det samme,
skyldes det, at en af sikkerhedsindretningerne forhindrer, at
klimaanlaegget overbelastes. Klimaanlaegget gar i gang igen
automatisk efter 3 minutter.

= Udendgrsenheden er standset. Dette skyldes, at rumtemperaturen
har naet den indstillede veerdi. Enheden skifter til ventilere-drift.

"" (symbol for ekstern kontrol) vises pa brugerinterfacet,
og den faktiske drift er forskellig fra den indstilling, som er

foretaget via brugerinterfacet. Ved multi-opdelte modeller udfgrer
mikrocomputeren fglgende kontrol afhaengigt af funktionen pa
andre indendgrsenheder.

= Blaeserens hastighed afviger fra det indstillede. Hvis man trykker
pa knappen til styring af blaeserens hastighed, eendrer dette ikke
hastigheden. Nar rumtemperaturen nar den indstillede temperatur
i varmedrift, er enhedens maksimale kapacitet naet,
udendgrsenheden standser, og indendgrsenheden kerer kun i
ventilationsfunktion (lav bleeserhastighed). Ved multiopdeling
kerer indendgrsenheden skiftevis bleeserstop og kun ventilation
(LL= lav bleeserhastighed). Dette sker for at forebygge, at der
blaeses kold luft direkte pa personer, som opholder sig i rummet.

8.1.2 Symptom: Der kommer en hvid tage ud af
en enhed (indendgrsenhed)

= Nar luftfugtigheden er hgj under afkgling (i lokaler med olie eller
stgv). Hvis indendgrsenhedens indre dele er meget forurenede,
bliver temperaturen i rummet uens. Det er ngdvendigt at rense
enhedens indre dele. Sperg forhandleren om detaljer vedrgrende
rensning af enheden. Arbejdet ma kun udfgres af en uddannet
servicetekniker.

= Hvis klimaanlaegget er skiftet til opvarmning efter afrimning. Den
fugtighed, der skabes under afrimning, bliver til damp og ledes ud.

8.1.3 Symptom: Der treenger stov ud af
enheden

Nar enheden anvendes fgrste gang efter laengere tids standsning.
Dette skyldes, at der er stgv i enheden.

8.1.4 Symptom: Enheden kan lugte

Enheden kan absorbere lugten fra rummet, mgbler, cigaretter, osv.,
og sa afgive den igen.

8.1.5 Symptom: Anlaegget standser pludseligt
(driftslampen er taendt)

For at beskytte systemet kan klimaanleegget standse driften ved et
pludseligt, stort speendingsudsving. Anlaegget genoptager
automatisk driften efter ca. 3 minutter.

8.1.6 Symptom: Den udendgrs blaeser roterer,
nar klimaanlaegget ikke er i drift

= Efter standsning af driften. Den udendgrs bleeser fortseetter
med at rotere i yderligere 30 sekunder for at beskytte systemet.

= Nar klimaanlaegget er slukket. Nar udendgrstemperaturen er
meget hgj, begynder den udenders blaeser at rotere for at
beskytte systemet.

8.1.7 Symptom: Opvarmning standser
pludseligt, og der hores en susende lyd

Systemet fierner frost pa udendersenheden. Du skal vente mellem 3
og 8 minutter.

" Kun vedrgrende enheder med R32 kglemiddel. Se specifikationerne for udendgrsenheden vedrgrende den type kalemiddel,

der skal anvendes.
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9 Bortskaffelse

9 Bortskaffelse

@ BEMARK

Prov ikke selv at afmontere systemet: afmontering af
systemet, handtering af kelemiddel, olie og andre dele
SKAL veere i overensstemmelse med geaeldende
lovgivning. Enhederne SKAL behandles pa steder seerligt
beregnet hertil med henblik pa genbrug og genvinding.

10 Ordliste

DHW = Varmt vand til boligen
Varmt brugsvand til boligformal i enhver form for bygning.

LWT = Afgangsvandtemperatur ekstra
Vandtemperaturen ved varmepumpens vandudigb.

Forhandler
Salgsdistributer for produktet.

Autoriseret installator
Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere
produktet.

Bruger
Person, som ejer og/eller betjener produktet.

Galdende lovgivning
Alle internationale, europeeiske, nationale og lokale
direktiver, love, bestemmelser og/eller forordninger, der er
relevante og anvendelige for et bestemt produkt eller
omrade.

Servicevirksomhed
Kvalificeret virksomhed, der kan udfere eller koordinere den
ngdvendige service pa produktet.

Installationsvejledning
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt
produkt eller en bestemt anvendelse, og som forklarer,
hvordan man installerer, konfigurerer og vedligeholder det.

Betjeningsvejledning
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt
produkt eller en bestemt anvendelse, og som forklarer,
hvordan man betjener det.

Tilbehor
Meerkater, manualer, informationsblade og udstyr, der
leveres med produktet, og som skal installeres i
overensstemmelse med instruktionerne i den medfglgende
dokumentation.

Ekstraudstyr
Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan
kombineres med produktet i overensstemmelse med
instruktionerne i den medfalgende dokumentation.

Medfelger ikke
Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, som kan
kombineres med produktet i overensstemmelse med
instruktionerne i den medfglgende dokumentation.
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