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1 Uldlsed ettevaatusabin6Ud kaasnevaid ohte. Lapsed El tohi selle seadmega méangida. ARGE

lubage lastel seadet ilma jarelevalveta puhastada ega hooldada.

HOIATUS

1.1 Info kasutusjuhiste kohta
Elektrilogi voi tulekahju ennetamiseks:
. glrll(%lzaaldokumendld on inglise keeles. Koik teised keeled on . ARGE loputage seadet.

= Selles juhises kirjeldatud ettevaatusabindudes kasitletakse vaga * ARGE kasutage seadet margade katega.

olulisi teemasid; jargige neid hoolikalt. = ARGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

= Sisteemi tohib paigaldada ja paigaldusjuhises ning paigaldaja
teatmikus kirjeldatud toiminguid teha ainult AINULT selleks
volitatud paigaldaja.
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2 Info kaesoleva dokumendi kohta

@ MARKUS

= ARGE asetage seadmele mingeid esemeid ega
vahendeid.

= ARGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.

= Seadmetel on jargmine simbol:

|

See tdhendab, et elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid ElI TOHI
panna sorteerimata olmepriigi hulka. ARGE PUUDKE siisteemi
ise lahti votta, slisteemi lahtivétmisel, kilmaaine, &li ja muude
osade kasitsemisel tuleb jargida kehtestatud eeskirju.

Seadmeid tuleb kaidelda eriettevottes, et neid taaskasutada,
Umber tdoddelda ja taastada. Nouetekohase jaatmekaitlusega
aitate kaitsta keskkonda voéimalike kahjulike mdojude eest ja
inimeste tervist. Lisateabe saamiseks p&orduge oma paigaldaja
voi kohaliku omavalitsuse poole.

= Toiteelementidel on jargmine siimbol:

See tahendab, et toiteelemente ei tohi panna sorteerimata
olmeprigi hulka. Kui selle simboli kohal on keemilise elemendi
tahis, siis tdhendab see, et patarei sisaldab raskemetalle (le
teatud kontsentratsiooni.

Véimalikud keemilise elemendi simbolid on: Pb: plii (>0,004%).
Kasutatud toiteelemente tuleb kaidelda eriettevottes, et neid
elemente saaks taaskasutada. Kasutatud toiteelementide

nduetekohase jaatmekaitlusega aitate kaitsta keskkonda
voimalike kahjulike mgjude eest ja inimeste tervist.
2 Info kdesoleva dokumendi

kohta

Taname Teid toote ostmise eest. Palume teil teha jargmist:

= lugege juhend enne kasutajaliidese kasutamist hoolikalt 18bi, et
tagada parim véimalik tulemus.

= hoidke juhend tulevikus sirvimiseks alles.
Sihtriihm
Léppkasutajad

TEAVE

See seade on moeldud kasutamiseks spetsialistidele voi
valjabppega kasutajatele kauplustes, kergetddstuses ja
pbllumajandusettevotetes voi tavakasutajatele ari- ja
kodukeskkonnas.

Juhendikomplekt

Kaesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Taiskomplekt
koosneb:

« Uldised ettevaatusabindud.
= Ohutusjuhised, mida peate lugema enne slisteemi kasutamist
= Formaat: paber (siseseadme karbis)
= Kasutusjuhend.
= Kiirlilevaade seadme pohilistest funktsioonidest
= Formaat: paber (siseseadme karbis)
= Kasutaja viitejuhend.

= Detailsed juhised ja taustinfo seadme kasutamiseks algajatele
ja spetsialistidele

= Formaat: Digifailid aadressil http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/.

Dokumentatsiooni varskeimad versioonid on saadaval piirkondlikul
Daikin veebisaidil voi paigaldaja kaest.

Originaaldokumendid on inglise keeles. K&ik teised keeled on télked.

21 Kasutaja teatmiku sisulilevaade

Peatiikk
Ohutuse uldeeskirjad

Kirjeldus

Ohutuseeskirjad, mis TULEB enne
kasutama hakkamist labi lugeda

Teave selle dokumendi
kohta

Slisteemi teave

Kasutajale vajalikud dokumendid

= Koostisosad
= Juhtpult
Toimingud enne t66 alustamist

Kasutuseelsed toimingud

T66toiming Susteemi kasutamine

Energia saastmise
vbimalused ja t66
optimeerimine

Energia saastmise votted

Hooldamine ja teenindamine |Hooldus- ja teenindusjuhised

Rikkeotsing Toimingud rikkeotsingul

Utiliseerimine Susteemi utiliseerimine

Sonastik Terminite selgitus

3 Susteemi kirjeldus

TEAVE

Helirdhutase on madalam kui 70 dBA.

A HOIATUS: KERGSUTTIV MATERJAL

Kilmaaine R32 (kui on kasutatav) on vahesel maaral
tuleohtlik. Kasutatava kilmaaine kohta vaadake juhiseid
valisseadme tehnilistest andmetest.

A HOIATUS

= ARGE piliiidke seadet ise imber ehitada, lahti vétta,
eemaldada, Umber paigutada vdi remontida, sest
ebadige lahti vétmine voi paigaldamine vdib pohjustada
elektriloogi voi tulekahju. Pé6rduge oma edasimiija
poole.

= Kui avastate kilmaaine lekked, siis veenduge, et
laheduses pole lahtist leeki. Kiulmaaine on taielikult
ohutu ja pole murgine. R410A on mittepdlev kilmaaine
ja R32 on vahesel maaral tuleohtlik kilmaaine, kuid
need moodustavad mirgise gaasi, kui need juhuslikult
lekivad ruumi, kus  voivad kokku sattuda
kitteseadmete, gaasipliitide jne pdlemiséhuga. Enne
t60 taastamist laske asjatundlikel to6tajatel kinnitada, et
lekkekoht on kérvaldatud.

@ MARKUS

Seadmete voi lisatarvikute vale paigaldamine voi
Uhendamine voib pdhjustada elektrilooki, IUhise, lekkeid,
tulekahju voi kahjustada seadet. Kasutage ainult
lisatarvikuid, valikulist varustust ja varuosi, mille on
valmistanud véi kinnitanud Daikin.

3.1 Komponendid

TEAVE

Jargmine illustratsioon on naide ja EI pruugi olla
vastavuses teie slisteemi paigutusega.
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4 Kasutuseelsed toimingud

Siseseade

Valisseade

Kasutajaliides

Kilmaaine torustik ja elektriihendused
Dreenimisvoolik

Maandusjuhe valisseadme maandamiseks, et valtida
elektrilddke.

-« Q0T O

Juhtpult
Juhtmega kasutajaliides 1

Juhtmeta kasutajaliides

3.3 Kasutajaliides

ETTEVAATUST
« ARGE MINGIL JUHUL puudutage juhtseadme siseosi.

» ARGE eemaldage esipaneeli. Méned siseosad on
puudutamisel ohtlikud ja seadmel voib halbeid tekkida.
Siseosade kontrollimiseks ja reguleerimiseks poérduge
oma edasimudja poole.

See kasutusjuhend annab slsteemi to6tamisest vaid osalise
Ulevaate.

Siisteemi paigaldatud kasutajaliidese kohta vaadake lisateavet selle
kasutusjuhendist.

34 Teave R32 kiilmaainet kasutavate
seadmete kohta

A ETTEVAATUST

ARGE PANGE s&rmi, vardad véi mingeid muid esemeid
8hu sisend- voi véljundavadesse. ARGE eemaldage
ventilaatori kaitsekatet. Ventilaator véib suurel kiirusel
pooreldes vigastusi tekitada.

A HOIATUS

Arge  kasutage seadme ldheduses pihustatavat
juukselakki, lakke ja varve. See voib pohjustada tulekahju
voi kulmaaine R32 kasutamisel lekkeanduri ebakohast
tostamist.!

A ETTEVAATUST
= ARGE MINGIL JUHUL puudutage juhtseadme siseosi.

= ARGE eemaldage esipaneeli. Mdned siseosad on
puudutamisel ohtlikud ja seadmel voib halbeid tekkida.
Siseosade kontrollimiseks ja reguleerimiseks podrduge
oma edasimiija poole.

A ETTEVAATUST

ARGE lilitage toidet vélja, vélja arvatud siis kui tunnete
pdlemisléhna, teete pisiremonti, vaatate seadet lle voi
puhastate seda. Muidu POLE VOIMALIK kiilmaaine leket
tuvastada.’

MARKUS

ARGE kasutage juhtpaneeli puhastamiseks bensiini,
lahustit, keemilise pesuainega niisutatud tolmulappi jne.
Paneel vdib muuta varvi ja selle kattekiht véib maha
kooruda. Kui see on vaga maardunud, siis immutage lappi
naturaalses pesuaines, vaanake lapp valja ja puhkige
paneel sellega puhtaks. Kuivatage paneel teise kuva
lapiga.

A ETTEVAATUST

~ ARGE paigaldage vbi kasutage seadet ohutihedates
kohtades, nt vaikusekambrid ja tihendatud ustega
ruumides."

A ETTEVAATUST

Sellel seadmel on elektritoitega ohutusseadised, naiteks
kilmaaine lekketuvasti. Nende seadiste té6tamiseks peab
parast seadme paigaldamist olema tagatud elektritoide,
vélja arvatud lihikesed hooldusperioodid.’

MARKUS

ARGE vajutage kasutajaliidese nuppu mingil juhul kéva,
teravaotsalise esemega. Kasutajalides voib vigastada
saada.

A ETTEVAATUST

- ARGE paigaldage seadet kohtadesse, kus véib olla suitsu,
gaasi, kemikaale jne. Siseseadmes olevad andurid véivad
neid aineid tuvastada ja kuvada kilmaaine lekkeid valesti.'

MARKUS

ARGE mingil juhul tdmmake véi keerutage kasutajaliidese
elektrijuhet. See vdib pohjustada seadme rikke.

3.2 Seadmete ja lisavarustuse
kombineerimine

3.21 Siseseadme voimalik lisavarustus

Veenduge, et teil on jargmine vajalik lisavarustus.
= Kasutajaliides: juhtmega vdi raadiolhendusega

Valige kasutajaliidest alati vastavalt kliendi soovile. Valige
kasutajaliides allnaidatud tabelit kasutades.

4 Kasutuseelsed toimingud

A HOIATUS

Kusige oma edasimuljalt abi parenduste, remondi ja
hoolduse tegemisel. Puuduliku parendust6d, remondi voi
hooldamise tottu voib tekkida vee leke, vdite saada
elektriloogi ja pohjustada tulekahju.

A HOIATUS

Paluge klimaseadet transportida ja uuesti paigaldada
edasimuljal. Mittevastava paigaldusega voib kaasneda
veelekke, elektrilo6gi saamise voi tulekahju oht.

™" Ainult R32 kilmaainet kasutavate seadmete kohta. Kasutatava kiilmaaine kohta vaadake juhiseid vélisseadme tehnilistest

andmetest.
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5 Kasutamine

A

HOIATUS

ARGE laske oma siseseadet ja kasutajaliidest mérjaks
saada. See voib ajendada elektril6dgi voi tulekahju.

A

HOIATUS

ARGE pange mingeid esemeid vahetult vélisseadme
lahedusse ja ARGE laske puulehtedel ja muul prahil
koguneda seadme Umber. Lehed on vaikeloomade
pesamaterjal ja nad vdivad sinna pesa teha. Kui
vaikeloomad satuvad kontakti elektriliste osadega, siis voib
seadmel tekkida rike, sellest voib valjuda suitsu ja tekkida
tulekahju.

®

MARKUS

ARGE paigutage niiskusetundlikke seadmeid kohta, kus
need vdivad sisendseadme all kahjustada saada.
Ohuniiskus kondenseerub siis, kui ruumi niiskus on (ile
80%, kui dreenimistorustik ummistub voi filter on

>

HOIATUS

Arge paigutage kasutajaliidest kohta, kus sellele véivad
sattuda veepritsmed. Vee sattumine seadmesse voib
pohjustada elektrivoolu lekkeid voi sisemiste elektrooniliste
osade vigastusi.

HOIATUS

Selles seadmes on osi, mis on pinge all véi kuumad.

HOIATUS

Enne seadme kasutamist veenduge, kas selle paigaldus
on paigaldaja poolt nduetekohaselt tehtud.

HOIATUS

ARGE kasutage seadme ldheduses pihustatavat
juukselakki, lakke ja varve. See vdib pohjustada tulekahju.

ETTEVAATUST

Arge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on
teravad ja vbivad pdhjustada Idikehaavasid.

HOIATUS

ARGE hoidke &hukonditsioneeri |dheduses pélevaine
aerosoolpudeleid ja ARGE kasutage ldheduses aerosoole.
Vastasel juhul voite tekitada tulekahju.

HOIATUS

ARGE PANGE seadme sisse siittivaid materjale. Need
voivad pdhjustada plahvatuse voi tulekahju.

ETTEVAATUST

Pikaaegne 6huvoolus viibimine on tervisele kahjulik.

ETTEVAATUST

Kui kilmaseadmega samas ruumis on pdleti, tagage piisav
ventilatsioon, et valtida hapnikupuudust.

> BB B BB BB

ETTEVAATUST

ARGE KASUTAGE siisteemi kui ruumi on piserdatud
putukamurki. Kemikaalid vdivad ladestuda seadmesse —
need voivad ohustada nende inimeste tervist, kes on
kemikaalide suhtes Ulitundlikud.

>

ETTEVAATUST

HOIDKE vaikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust
6huvoolust eemal.

e

MARKUS

ARGE paigutage kasutajaliidest otsese péikesevalguse
katte. Selle tulemusena voib LCD-naidik varvi muuta ja
andmete kuvamisel voib tdrkeid olla.

mustunud.

®

MARKUS

Uhendage dreenimisvoolikud, et tagada pidev dreenimine.
Ebapiisav dreenimine vdib pohjustada hoone, moobli jne
niiskumise.

®

MARKUS

Lulitage elektritoide sisse 6 tundi enne t60 alustamist, et
karterisoojendus td6taks ja kompressor oleks kaitstud.

See kasutusjuhend on valja todtatud jargmistele tavajuhtimisega
ststeemidele. Enne esmakaivitust kiisige oma edasimuujalt millised
toimingud tuleb seda tlupi ja marki ststeemi puhul teha. Kui teil on
stisteemile kohaldatud juhtimissiisteem, kiisige oma edasimudjalt

millised toimingud tuleb teie stisteemi puhul teha.

5 Kasutamine

5.1 Toopiirkond

Siisteemi

jargmistel temperatuuridel ja niiskusel.

ohutuks ja efektiivseks to6tamiseks kasutage seda

Teave R410A kiilmaainet kasutavate seadmete kohta

Vilisseade Jahutus Kitmine
RR71~125 .Dﬂ -15~46°C DB —
Q[ﬂ 18~37°C DB —
12~28°C WB
RQ71~125 Qg -5~46°C DB —-9~21°C DB
* -10~15°C WB
@g 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
RXS25~60 ﬁ[ﬂ —-10~46°C DB —15~24°C DB
) —-16~18°C WB
Qﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
3MXS40~68 Dﬂ -10~46°C DB —15~24°C DB
AMXS68~80 | -16~18°C WB
5MXS90 @g 18~32°C DB 10~30°C DB
RZQG71~140 ﬁ[ﬂ -15~50°C DB -19~21°C DB
* —20~15,5°C WB
Qﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
RZQSG71~140 Qg -15~46°C DB —14~21°C DB
* -15~15,5°C WB
Qﬂ 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
RZQ200~250 Dﬂ -5~46°C DB —14~21°C DB
* —-15~15°C WB
Qg 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB

Ruumi niiskus

<80%®
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6 Energia saastmine ja kasutamine parimal viisil

Teave R32 kiilmaainet kasutavate seadmete kohta
Vilisseade Jahutus Kitmine
RXM25~60 ﬁ[ﬂ -10~46°C DB —-15~24°C DB
¢ -16~18°C WB
@g 18~32°C DB 10~30°C DB

3MXM40~68 Qg -10~46°C DB —-15~24°C DB

AMXM68~80 | -16~18°C WB

5MXM90 Qg 18~32°C DB 10~30°C DB

RZAG35~60 ﬁﬂ —20~52°C DB —20~24°C DB
° —21~18°C WB
@g 18~32°C DB 10~30°C DB

RZAG71~140 Dg —20~52°C DB -19,5~21°C DB
° —-20~15,5°C WB
@g 18~37°C DB 10~27°C DB

12~28°C WB

RZASG71~140 Dﬂ -15~46°C DB —-14~21°C DB
° -15~15,5°C WB
@ﬂ 20~37°C DB 10~27°C DB

14~28°C WB
Ruumi niiskus <80%®

Siimbol Selgitus

.ﬁg Vilistemperatuur

ﬁﬂ Sisetemperatuur

6

(a) Kondenseerumise ja seadmest vee valjatilkumise
véltimiseks. Temperatuuridel ja niiskusel, mis pole
nimetatud piirides, vdivad ohutusseadised rakenduda ja
ohukonditsioneeri ei saa kasutada.

Energia saastmine ja

kasutamine parimal viisil

A ETTEVAATUST

Sellel seadmel on elektritoitega ohutusseadised, naiteks
kiilmaaine lekketuvasti. Nende seadiste t06tamiseks peab
parast seadme paigaldamist olema tagatud elektritoide,
vélja arvatud liihikesed hooldusperioodid.’

Jargige

jargmisi  ettevaatusabindusid, et tagada susteemi

nduetekohane téGtamine.

= Reguleerige ruumi temperatuur nduetekohaselt valja, et tagada

mugav keskkond. Valtige liigset kutmist voi jahutamist.

= Tokestage jahutamise ajal ruumi sisenevat otsest paikesekiirgust

kardinate ja aknakatetega.

» Ohustage ruumi sageli. Pikaajalise kasutamise korral pdérake

téahelepanu ventilatsioonile.

= Hoidke uksed ja aknad suletud. Kui uksed ja aknad jaavad

avatuks, siis 6hk voolab ruumist valja ja pdhjustab sellega
jahtumise voi kitmise efekti.

= Olge ettevaatlik, et ruumi liigselt MITTE maha jahutada véi kitta.

Energia  kokkuhoiuks mdodukale

tasemele.

seadistage  temperatuur

= ARGE pange mingeid esemeid 6hu sissevétuava véi véljundava

lahedusse. See voib seadme kitmist/jahutamist hairida ja seade
voib seiskuda.

s

Kui naidikul kuvatakse -&-
puhastage filtrid
puhastamine" lehekiiljel 7).

(on aeg Ohufiltrit puhastada), siis
(vaadake "7.2.3 Onhufiltri

Hoidke telerid, raadiod, muusikakeskused ja muud sarnased
seadmed siseseadmest ja kasutajaliidesest vdhemat 1 meetri
kaugusel. Muidu vodivad tekkida staatilised haired voi
pildimoonutused.

= ARGE LASKE seadmeid vette, vesi vib neid kahjustada.

7

7

Ohuniiskus kondenseerub siis, kui ruumi niiskus on iile 80% véi
siis kui dreenimistorustik ummistub.

Hooldus ja teenindus

A Ulevaade: hooldus ja teenindus

Paigaldaja peab tegema iga-aastat teenindust.

Teave kiillmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ARGE laske gaase
atmosfaari.

Kulmaaine tutp: R32

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus: 675
Jahutusaine tutp: R410A

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) vaartus: 2087,5

®

MARKUS

Euroopas kasutatakse hooldusintervalli valja selgitamiseks
stusteemi kogu jahutusaine koguse kasvuhoonegaasi
emissiooni (valjendatuna CO, ekvivalendi tonnidena).
Jargige vastavat seadusandlust.

Kasvuhoonegaaside emissiooni arvutamise meetod:
jahutusaine GWP-vaartus x kogu jahutusaine kogus [kg] /
1000

Lisainfo saamiseks votke Uhendust paigaldajaga.

HOIATUS

R410A on mittepdlev kiilmaaine ja R32 on vahesel maaral
tuleohtlik, tavaliselt need ei leki. Kui kiilmaaine lekib ruumi
ja satub kokkupuutesse poleti, kitteseadme voi pliidi
leegiga, siis voib tekkida tulekahju (R32 kasutamisel) voi
moodustub tervistkahjustav gaas.

Lulitage valja kutteainet poletavad seadmed, ventileerige
ruum ja poorduge edasimuija poole, kelle kaest olete toote
ostnud.

Arge kasutage seadet, kuni hooldustdétajad kinnitavad, et
kiilmaaine lekkekoht on kérvaldatud.

HOIATUS

= ARGE TORGAKE LABI v6i péletage killmutusahela
osi.

= ARGE KASUTAGE puhastusaineid v&i vahendeid
sulatuse kiirendamiseks, valja arvatud need, mis on
tootja poolt soovitatud.

= Votke teadmiseks, et slsteemis olev kilmaaine on
I6hnatu.

™" Ainult R32 kilmaainet kasutavate seadmete kohta. Kasutatava kiilmaaine kohta vaadake juhiseid vélisseadme tehnilistest

andmetest.

Kasutaja teatmik
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7 Hooldus ja teenindus

@ MARKUS

Hooldamist tohivad teha AINULT volitatud paigaldajad voi
hooldusettevétted.

Soovitame seadet lasta hooldada vahemalt kord aastas.
Kui siiski vOivad kasutuskohas kehtivad eeskirjad
satestada hooldamisele lihema ajavahemiku.

A OHT: ELEKTRILOOGIOHT

Enne 6hukonditsioneeri voi ohufiltrite puhastamist lulitage
seade valja ja Uhendage toitevorgust lahti. Muidu voite
saada elektrilodgi ja kehavigastuse. Kui seadmel on
kilmaaine lekkeandur, lllitage toide kohe parast
hooldamise |8petamist sisse, et hoida lekketuvastust
toimivana.

A HOIATUS

Elektril6ogi voi tulekahju ennetamiseks:

= ARGE loputage seadet.
= ARGE kasutage seadet margade kétega.
= ARGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

A ETTEVAATUST

Parast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja
kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, voib
seade maha kukkuda ja pohjustada vigastusi.

A ETTEVAATUST

Arge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on
teravad ja vbivad pohjustada I6ikehaavasid.

MARKUS

Soojusvaheti puhastamiseks eemaldage klemmkarp ja
ventilaatori mootor. Vesi vbi pesuvahend véivad
kahjustada elektrooniliste osade isolatsiooni ja need osad
vbivad seet6ttu 1abi pdleda.

A HOIATUS

Kdrgel tootamisel olge redelil ettevaatlik.

7.2 Ohufiltrite, imiresti, 6hu valjundava
ja valispaneelide puhastamine

7.21 Dreenimisaluse puhastamine

Hoidke dreenimisalus puhas, nii et see EI UMMISTU ega ole
tolmune.

Katke dreenimisalus kinni, et valtida tolmu ladestumist.

7.2.2  Ohu viljundava ja vilispaneelide
puhastamine

HOIATUS

ARGE laske siseseadet marjaks saada. V&imalik
tagajarg: Elektril6ogi voi tulekahju oht.

@ MARKUS

= ARGE kasutage bensiini, benseeni, vedeldit,
poleerpastat ega vedelat putukamirki. Véimalik
tagajarg: Varvi- ja kujumuutus.

« ARGE kasutage vett v&i suunatud &hku, mille
temperatuur on ule 50°C. Voimalik tagajarg: Varvi- ja
kujumuutus.

= ARGE ribide puhastamisel suruge tugevasti peale.
Voimalik tagajéarg: Pinnakiht koorub lahti.

Plhkige need niiske lapiga puhtaks. Kui mustust on raske
eemaldada, kasutage vett ja naturaalset pesuvahendit.

7.2.3  Ohufiltri puhastamine

Ohufiltri puhastamine.

= Uldine reegel: puhastage iga 6 kuu jérel. Kui ruumi 8hk on véga
saastunud, suurendage puhastamise sagedust.

= Soltuvalt satetest voib kasutajaliides kuvada teadaande ON AEG
OHUFILTRIT PUHASTADA. Kui teadaanne kuvatakse, siis
puhastage dhufilter.

= Kui mustust pole vdimalik eemaldada, siis vahetage ohufilter
(6hufilter pole tavakomplektis).

Ohufiltri puhastamine.
1 Ldulitage toide valja.

2 Eemaldage ohufilter. Suruge konksud alla ja tdmmake filter
valja nagu allpool oleval joonisel ndidatud. (2 konksu tuubil 25
ja 35 voi 3 konksu tutbil 50 ja 60)

alt imemind

eest imemine

3 Puhastage ohufilter. Kasutage tolmuimejat voi peske filter
veega. Kui filter on vadga maardunud, kasutage puhastamiseks
pehmet harja ja neutraalset pesuvahendit.

Kuivatage ohufilter varjulises kohas.

5 Ohufiltri taaspaigaldamine. Haakige filter klapi taha ja filter
pdhiseadmele likates konksud alla.

Eest imemisega paigaldus alumine imiava

6 Liulitage toide asendisse SEES.
7 Vajutage nuppu FILTRI NAITURI LAHTESTAMINE.

Tulemus: Sénum ON AEG OHUFILTRIT PUHASTADA kaob
kasutajaliidese naidikult.
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8 Rikkeotsing

7.3 Miitgijargne hooldus ja garantii

7.31 Garantiiaeg

= Seadmel on garantiikaart, mis on taidetud edasimuija poolt
paigaldamise ajal. Taidetud kaart tuleb kliendi poolt Ule kontrollida
ja hoida kindlas kohas.

= Kui garantiiaja jooksul on vaja seadet parandada, votke Ghendust
oma edasimuujaga ja esitage garantiikaart.

7.3.2 Soovitatavad hooldus- ja
kontrollimistoimingud

Seadme td6tamisel aastate jooksul koguneb tolm, seega vodib
seadme tootlus mdnevodrra alaneda. Seadme osade lahtivétmine ja
sisemuse puhastamine nduab tehnilisi teadmisi ja seetdttu
soovitame seadme parimaks hooldamiseks sélmida hooldus ja
Ulevaatuse leping, lisaks tavalistele hooldustéddele. Meie
edasimuujate vorgustikul on juurdepaas oluliste osade laovarudele,
et hoida seadet toOkorras vdimalikult pikka aega. Lisateabe
saamiseks podrduge oma edasimuija poole.

Edasimiiiija poole péordumisel andke talle alati jirgmine teave.
= Seadme mudeli taielik nimetus.

= Toote number (seadme tehasesildil).

= Paigalduskuupaev.

= llmingud v&i halve ja rikke Uksikasjalik kirjeldus.

HOIATUS

= ARGE piiiidke seadet ise imber ehitada, lahti vétta,
eemaldada, Umber paigutada vdi remontida, sest
ebadige lahti vétmine vdi paigaldamine vdib pohjustada
elektriloogi voi tulekahju. Péorduge oma edasimuuja
poole.

Kui avastate kulmaaine lekked, siis veenduge, et
laheduses pole lahtist leeki. Kilmaaine on taielikult
ohutu ja pole murgine. R410A on mittepdlev kiilmaaine
ja R32 on vahesel maaral tuleohtlik kilmaaine, kuid
need moodustavad mirgise gaasi, kui need juhuslikult
lekivad  ruumi, kus vdivad kokku sattuda
kitteseadmete, gaasipliitide jne polemiséhuga. Enne
t00 taastamist laske asjatundlikel td6tajatel kinnitada, et
lekkekoht on kdrvaldatud.

7.3.3 Hooldus- ja kontrolltoimingute
soovitatavad vahemikud

Votke teadmiseks, et allpool mainitud hooldus- ja kontrolltoimingute
soovitatavad vahemikud ei kehti osade garantiiperioodil.

= Taakasutamine ilma seadme sagedase Kkaivitamise ja
seiskamiseta. Soltuvalt mudelist soovitame mitte kaivitada ja
seisata seadet rohkem kui 6 korda tunnis.

= Seadme eeldatav té6aeg on 10 tundi paevas ja 2500 tundi aastas.

@ MARKUS
« Tabelis on naidatud seadme pdohiosad. Uksikasjalikku
lisateavet vaadake hoolduse ja llevaatuse lepingust.

= Tabelis on naidatud soovitavad hooldusvahemikud.
Kuid seadme tddea voimalikuks pikendamiseks voib
hooldustéid olla vaja teha varem. Soovitatavaid
vahemikke saab arvesse vdtta hooldustdodde ja
Ulevaatuse eelarvete koostamisel. Hoolduse ja
Ulevaatuse lepingus olevad vahemikud véivad olla
lGhemad kui mainitud.

8 Rikkeotsing

Kui ilmneb méni allpool mainitud hélvetest, votke allpool mainitud
meetmeid ja pdorduge edasimidija poole.

A HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (polemislohn jne),
peatage kasutamine ja liilitage toide vilja.

Sellisel juhul kasutamise jatkamine voib pdhjustada
purunemist, elektrilodke voi tulekahju. Lisateavet saate
oma edasimuujalt.

A HOIATUS

Kui seadmel on kiilmaaine lekkeandur', Itlitage toide kohe
parast hooldamise I6petamist sisse, et hoida
lekketuvastust toimivana.

Siisteemi remonti tohib teha vaid PADEV téétaja.

Rike Abindu

Sulavkaitse pdleb korduvalt Iabi, Lulitage peatoiteluliti valja.
rakendub rikkevoolukaitse voi lliti Kui seadmel on kilmaaine
SEES/VALJAS ei té6ta nduetekohaselt. |R32 lekkeandur, lillitage
toide valja kasutajaliidese
nupuga SEES/VALJAS ja
pdorduge edasimuiija
poole.

Seadmest tilgub vett. Peatage t66tamine.

Toite tooluliti ei toota nduetekohaselt. Lulitage peatoiteliliti valja.
Kui seadmel on kiulmaaine
R32 lekkeandur, lulitage
toide valja kasutajaliidese
nupuga SEES/VALJAS ja
pdorduge edasimuija
poole.

Naidikul ndidatakse seadme numbrit,
tootuli vilgub ja kuvatakse rikkekood.

Teavitage paigaldajat ja
edastage talle rikkekood.

Siisteemi osa Kontrolltoi Hooldusvahemik
mingu (asendus jal/voi
vahemik remondit66d)
Elektrimootor iga 1 aasta 20 000 tundi
PCB jarel 25 000 tundi
Soojusvaheti 5 aastat
Andurid (termoandur jne) 5 aastat
Kasutajaliides ja lulitid 25 000 tundi
Dreenimisalus 8 aastat
Paisuklapp 20 000 tundi
Elektromagnetklapp 20 000 tundi

Tabeli andmed eeldavad, et on taidetud jargmised tingimused.

Kui sisteem EI TOOTA néuetekohaselt, valja arvatud (leval
mainitud juhtudel ja pole tuvastatud Uhtegi mainitud halvet, selgitage
rike vélja tehes jargmised toimingud.

™" Ainult R32 kilmaainet kasutavate seadmete kohta. Kasutatava kiilmaaine kohta vaadake juhiseid vélisseadme tehnilistest

andmetest.

Kasutaja teatmik
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8 Rikkeotsing

Rike Abinou

Rike Abinou

Siisteem ei toota. = Kontrollige toide Ule rikete suhtes.
Oodake kuni toide on taastunud. Kui
todtamise ajal tekkis toitehaire, siis
susteem  kaivitub  automaatselt ja
viivitamatult parast toite taastumist.

= Kontrollige, kas kaitse pole labi sulanud

voi kaitsellliti rakendunud. Vajadusel
asendage sulavkaitse Vvoi lahtestage
kaitseluliti.

= Kas patareid on juhtpulti paigaldatud?

= Kas taimeri seadistus on 6ige?

Siisteem tootab, aga
jahutamine voi kitmine
pole piisav.

= Kontrollige, kas valis— voi siseseadme
ohu sissevotu— voi valjundrest pole
blokeeritud  takistustega. Eemaldage
takistused ja kontrollige, et 6hk saab
vabalt liikuda.

= Kontrollige, et dhufilter pole ummistunud.
P&orduge ohufiltri puhastamiseks oma
edasimuuija poole.

= Kontrollige temperatuuri satet. Vaadake
juhiseid kasutajaliidese juhendist.

= Kontrollige, kas 6hu voolusuund on dige.
Vaadake juhiseid kasutajaliidese
juhendist.

= Kontrollige, et ventilaatori kiirus on
seadistatud madalale kiirusele. Vaadake
juhiseid kasutajaliidese juhendist.

= Kontrollige, kas uksed ja aknad on
avatud. Sulgege uksed ja aknad, et
valtida tuule sisenemist.

= Kontrollige, kas ruumis pole otsest
paikesevalgust. Kasutage kardinaid voi
aknakatteid.

= Kontrollige, kas ruumi kite pole liiga
suurel  véimsusel  (kitmise  ajal).
Jahutusefekt langeb, kui ruumi soojuse
juurdekasv on liiga suur.

= Kontrollige, kas jahutamise ajal pole
ruumis liiga palju inimesi. Kontrollige, kas
ruumi kite pole liiga suurel vdimsusel.

Toé6tamine seiskub = Kontrollige, et éhufilter pole ummistunud.
ootamatult. (Té6tuli Po&orduge ohufiltri puhastamiseks oma
vilgub.) edasimuuja poole (juhinduge
siseseadme juhendi jaotisest
"Hooldamine").

= Kontrollige, kas valis— voi siseseadme
ohu sissevdtu— voi valjundrest pole
blokeeritud takistustega. Eemaldage k&ik
takistused  ja lilitage kaitseluliti
asendisse OFF ja tagasi asendisse ON.
Kui tuli endiselt vilgub, pdorduge
edasimija poole.

= Kontrollige, kas siseseadmed on
Uhendatud mitmiksisteemi ja tdédtavad
samaaegselt.

Tootamisel ilmneb « Ohukonditsioneeri t66 véib olla héiritud
halbeid. valgustite vdi raadiolainete moju tottu.
Lulitage kaitseliliti asendisse OFF ja
tagasi asendisse ON.

= Kulmaaine lekkeanduri puhul:’

Ventilaator jaab t66le | Toimingud kui kiilmaaine andur hakkab
ka parast seadme valja|toodle.

lUlitamist. (To6tuli
vilgub)

~m

= Kui kasutajaliidesel naidatakse "AL", siis
voib kilmaaine lekkida. Ventileerige

Seade ei kiita ega ruum ja podrduge oma edasimiiija

jahuta ja ventilaator on | poole.

|litunud olekusse

"Tugev 6huvool".

(Tootuli vilgub)

= Kui kasutajaliidesel El naidata enam "R
", siis kllmaaine lekkimist pole ja
tuvastamine  jatkub. Kui leket ei
tuvastatud, siis ventilaator lulitub méne
minuti parast automaatselt valja.

Sise— voi valisseadme
ventilaator jaab t6ole
ka parast seadme valja

liilitamist. Kilmaaine lekkeandur véib ménedel

juhtudel naidata kulmaaine lekkimist
ekslikult, tuvastades muid aineid, naiteks
putukamurgid voi juukselakk.

Kasutajaliidese
naidikul naidatakse
koodi "ALC".

Kasutajaliidese
naidikul naidatakse
koodi "CH".

= Kilmaaine lekkeanduri rike.
= Kulmaaine lekkeanduri juhe on katkenud.

= Kilmaaine
Uhendatud.

lekkeanduri  juhe  pole

= Emaplaadi rike.

P&6rduge oma edasimidja poole.

= Kilmaaine lekkeanduri rikkekoodid." Naidatakse allpool esitatud
koode ja antakse pikk helisignaal.

Peakood Pohjus
RO Tuvastati kiilmaaine lekkimine.
CH Kilmaaine lekkeanduri halve.

Kui péarast Ulalmainitud kontrolltoiminguid pole probleemi véimalik
kdrvaldada, po6rduge paigaldaja poole ja andke teada ilming, mudeli
taielik nimetus (véimalusel koos toote numbriga) ja paigaldamise
kuupéev (see voib olla garantiikaardil).

8.1 limingud, mis POLE rikked

Jargmised ilmingud POLE susteemi rikked.

8.1.1 liming: Siisteem ei t66ta

= Ohukonditsioneer ei kaivitu kohe péarast kasutajalidese nupu
SEES/VALJAS vajutamist. Kui reziimi margutuli pdleb, siis tétab
ohukonditsioneer tavaparaselt. See ei taaskaivitu kohe, sest Uks
ohutusseadistest on aktiveeritud, et valtida 6hukonditsioneeri
tilekoormust. Ohukonditsioneer lillitub automaatselt uuesti sisse
3 minuti parast.

= Ohukonditsioneer ei kaivitu kohe parast toite sisse lilitamist.
Oodake 1 minut kuni mikroprotsessor on t66ks ette valmistatud.

« Ohukonditsioneer ei taaskaivitu kohe pérast temperatuuri
seadistamise nupu vabastamist oma varasemasse asendisse
parast vajutamist. See ei taaskaivitu kohe, sest (ks
ohutusseadistest on aktiveeritud, et valtida 6hukonditsioneeri
tilekoormust. Ohukonditsioneer liilitub automaatselt uuesti sisse
3 minuti parast.

= Valisseade on peatatud. See on tingitud ruumi temperatuuri
joudmisest maaratud temperatuurile. Seade lUlitub
ventileerimisele. Kasutajaliidesel kuvatakse "
" (valisjuhtimise  ikoon) ja tegelik tdé6tamine  erineb
kasutajaliidesega maaratud seadistusest. Mitmikmudelitel juhib
mikroprotsessor slsteemi sdltuvalt siseseadmete tdoreziimist
jargnevalt.

0" Ainult R32 killmaainet kasutavate seadmete kohta
andmetest.

. Kasutatava kilmaaine kohta vaadake juhiseid valisseadme tehnilistest
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9 Toote kasutuselt korvaldamine

= Ventilaatori kiirus erineb sattest. Ventilaatori kiiruse juhtnupu
vajutamine ei muuda ventilaatori kiirust. Kui ruumi temperatuur
jouab maaratud temperatuurini kitmise ajal vdi kui seadme
maksimumvadimsus on saavutatud, siis valisseadme t66 seiskub ja
siseseade t06tab ainult ventilaatorina (madalal ventilaatori
kiirusel).  Mitmikmudelite  kasutamisel t66tab  siseseade
vaheldumisi ventilaatori seiskumise reziimis ja ainult ventilaatori
reziimis (LL = ventilaatori madal kiirus). Sellega valditakse jaheda
6hu puhumist vahetult ruumis viibijate poole.

8.1.2 liming: Seadmest eraldub valget udu
(sisendseade)

= Jahutamise ajal on niiskus vaga korge (Olistes ja tolmustes
kohtades). Kui sisendseadme sisemus on vaga tugevasti
mustunud, siis on temperatuuri jaotus ruumis ebalhtlane.
Puhastage sisendseadme sisemus. Kisige tapsemat teavet
edasimuijalt. See hooldustoiming tuleb teha padeva
hooldustéétaja poolt.

= Kui oOhukonditsioneer on lulitatud kittele parast jaasulatust.
Jaasulatuse ajal tekkinud niiskus aurustub ja tungib valja.

8.1.3 liming - seadmest viljub tolmu

Seadet pole kaua aega kasutatud. Seadmest valjub sellesse

ladestunud tolm.

8.1.4 liming: Seadmest voib eralduda I6hnasid

Seade voib endasse imeda ruumis levivaid I6hnasid, modblist,

sigarettidest jne eralduvaid I6hnasid ja need eralduvad uuesti.

8.1.5 liming: tootamine seiskus ootamatult

(tootamise margutuli poleb)

Ohukonditsioneer vdib seiskuda, et kaitsta slsteemi suurte
voolukdikumiste eest. To6tamine taastub automaatselt ligikaudu 3
minuti parast.

8.1.6 liming: vélisseadme ventilaator poorleb
sel ajal, kui konditsioneer pole sisse
lulitatud

= Pérast t66 I6petamist. Valisseadme ventilaator jatkab podrlemist
30 sekundit, et slisteemi kaitsta.

= Kui konditsioneer ei to6ta. Kui valistemperatuur on vaga korge,
siis hakkab valisseadme ventilaator t60le, et slisteemi kaitsta.

8.1.7 liming: kiitmine seiskub ootamatult ja on
kuulda voolavat haalt

Slsteem sulatab valisseadmes jaad. Oodake umbes 3 kuni
8 minutit.

9 Toote kasutuselt
korvaldamine

@ MARKUS

ARGE PUUDKE siisteemi ise lahti vétta, siisteemi
lahtivotmisel, kilmaaine, &li ja muude osade kasitsemisel
TULEB JARGIDA kehtestatud eeskirju. Seadmeid PEAB
kasutusest  korvaldamisel kaitlema  spetsialiseeritud
ettevottes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks.

10 Sonastik

DHW = Domestic hot water — soe tarbevesi
Erinevat tulpi hoonetes kasutatav soe vesi.

LWT = Leaving water temperature — véljuva vee temperatuur
Soojuspumba valjalaskevee temperatuur.

Edasimiiiija
Toote levitaja.

Volitatud paigaldaja

Tehniliste oskustega isik, kes on volitatud toodet
paigaldama.

Kasutaja
Isik, kes on toote omanik ja/voi kasutab toodet.

Rakenduvad seadused
Koik rahvusvahelised, Euroopa, riiklikud ja kohalikud
direktiivid, seadused, regulatsioonid ja/voi koodeksid, mis
on konkreetse toote vdi kasutusala puhul asjakohased voi
rakenduvad.

Teenindusettevote
Kvalifitseeritud ettevdte, kes voib teostada ja koordineerida
seadmele vajalikke hooldustoid.

Paigaldusjuhend
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mdeldud konkreetsele
tootele voi rakendusele ja milles kirjeldatakse selle
paigaldamist, konfigureerimist ja hooldamist.

Kasutusjuhend
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mdeldud konkreetsele
tootele vOi rakendusele ja milles selgitatakse selle
kasutamist.

Lisatarvikud
Sildid, kasiraamatud, infolehed ja varustus, mis on tootega
kaasas ja mida peab paigaldama vastavalt kaasasolevatele
dokumentidele.

Lisavarustus
Varustus, mille on Daikin valmistanud voi heaks kiithnud ning
mida voib tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele
dokumentidele.

Paigaldise elektritoide
Varustus, mis pole toodetud Daikin poolt, tohib selle
seadmega koos kasutada siis, kui on jargitud kaasneva
dokumentatsiooni néudeid.

Kasutaja teatmik
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