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Spis tresci
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9 Utylizacja 12 [ L J -| podrecznik referencyjny uzytkownika.
10 Stownik 12
1.2 Dla uzytkownika
4 4 = : L.t = W przypadku braku pewnosci co do sposobu obstugi urzadzenia
1 Og°|ne SrOdkl OStroznOSCI nalezy skontaktowac sie z instalatorem.
= To urzgdzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci w wieku lat 8 i
1.1 |nf0rmacje (o) dokumentacji wiecej oraz osoby o obnizonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej
) ) ) ) ) ) lub umystowej, a takze przez osoby bez specjalnej wiedzy i
* Oryginalna dokumentacja zostata napisana w jezyku angielskim. dos$wiadczenia, pod warunkiem, ze nad ich bezpieczenstwem
Dokumentacja we wszystkich pozostatych jezykach jest bedzie czuwata osoba za nie odpowiedzialna lub zostang one

tlumaczeniem.

Srodki ostroznosci opisane w niniejszym dokumencie dotycza
bardzo waznych zagadnien, konieczne jest wigc dokfadne
stosowanie sie do nich.

poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urzadzenia
i powiadomione o zwigzanych z tym zagrozeniach. Nalezy
dopilnowa¢, aby dzieci NIE bawity sie urzadzeniem. Dzieci bez
nadzoru NIE powinny czysci¢ urzadzenia ani wykonywac przy nim
czynnos$ci konserwacyjnych.
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2 Informacje na temat tego dokumentu

OSTRZEZENIE

Aby uniknag¢ porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru:
= Jednostki NIE WOLNO zwilza¢.
= NIE WOLNO obstugiwac¢ jednostki mokrymi rekami.

= Na jednostce NIE WOLNO umieszcza¢ zadnych
przedmiotéw czy innego sprzetu.

@ UWAGA

= Na urzadzeniu NIE WOLNO umieszczaé zadnych
przedmiotow czy innego sprzetu.

= NIE WOLNO siada¢, wspina¢ sie ani stawa¢ na
urzadzeniu.

= Jednostki zostaty oznaczone nastgepujgcym symbolem:

]

Oznacza to, ze urzadzenia elektryczne i elektroniczne nalezy
usuwac¢ osobno, NIE za$ z niesegregowanymi odpadami z
gospodarstw domowych. NIE NALEZY podejmowaé préb
samodzielnego demontazu uktadu: demontaz ukfadu, utylizacja
czynnika chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw
muszg przebiega¢ zgodnie z wtasciwymi przepisami i musza by¢
przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora.

Urzadzenia muszg by¢ poddane obrébce przez wyspecjalizowang
stacje w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.
Zapewnienie prawidtowej utylizacji produktu pozwala zapobiec
ewentualnym ujemnym dla srodowiska i zdrowia ludzi skutkom.
Aby uzyskaé wiecej informacji nalezy skontaktowaé sie z
instalatorem lub lokalnym urzedem.

= Baterie zostaly oznaczone nastepujgcym symbolem:

Oznacza to, ze baterie muszg by¢ usuwane osobno, NIE za$ z
niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych. Jesli
ponizej tego symbolu umieszczony jest symbol pierwiastka
chemicznego, oznacza to, ze bateria zawiera metale ciezkie w
stezeniu przekraczajgcym pewien prog.

Mozliwe symbole substancji chemicznych to: Pb: otéw (>0,004%).
Zuzyte baterie muszg by¢ przetwarzane w wyspecjalizowanych
placéwkach w celu ich ponownego wykorzystania. Zapewnienie
prawidtowej utylizacji odpadéw bateryjnych pozwala zapobiec
ewentualnym negatywnym dla $rodowiska i zdrowia ludzi
skutkom.

2 Informacje na temat tego
dokumentu

Dziekujemy, ze zdecydowali sie Panstwo na zakup tego produktu.
Prosze:

» Przeczyta¢ uwaznie dokumentacje przed rozpoczeciem obstugi
kontrolera zdalnego w celu zapewnienia mozliwie najwyzszej
wydajnosci.

= Dokumentacje nalezy zachowac¢ na przysztosc¢.
Czytelnik docelowy

Uzytkownik koncowy

INFORMACJE

Niniejsze urzadzenie przeznaczone jest do uzytku przez
ekspertow lub  przeszkolonych  uzytkownikow —w
warsztatach, placéwkach przemystu lekkiego Ilub na
farmach, badz do uzytku komercyjnego i w
gospodarstwach domowych przez osoby
niewykwalifikowane.

Zestaw dokumentacji

Niniejszy dokument jest czescig zestawu dokumentacji. Petfen
zestaw sktada sie z nastepujgcych elementow:

= Ogolne srodki ostroznosci:

= Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa, ktore nalezy przeczytac
przed rozpoczeciem obstugi systemu

= Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki wewnetrznej)
= Instrukcja obstugi:

= Szybki przewodnik podstawowej obstugi

= Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki wewnetrznej)
= Przewodnik odniesienia dla uzytkownika:

= Szczegdtowe instrukcje krok po kroku oraz informacje
dotyczace podstawowej i zaawansowanej obstugi

= Format: Pliki w formacie cyfrowym dostepne pod adresem
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji moga by¢ dostepne
na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin lub u instalatora.

Oryginalna dokumentacja zostata napisana w jezyku angielskim.

Dokumentacja we  wszystkich pozostatych jezykach jest
ttumaczeniem.
21 Przewodnik odniesienia dla

uzytkownika w skrocie

Rozdziat Opis

Ogodlne srodki ostroznosci  |Instrukcja bezpieczenstwa, ktérg
NALEZY przeczytaé przed

rozpoczeciem eksploatacji

Informacje o dokumentacji |Istniejgca dokumentacja dla

uzytkownika

Informacje dotyczace
systemu

= Elementy

= Interfejs do
uzytkownikiem

komunikacji z

Przed przystgpieniem do
eksploatacji

Co zrobi¢ przed rozpoczeciem
eksploatacji

Eksploatacja Obstuga systemu

Praca w trybie
energooszczednym

Sposéb oszczedzania energii

Czynnosci konserwacyjne i |Sposéb konserwacji i serwisowania
serwisowe urzgdzenia

Rozwigzywanie probleméw |Co robi¢ w przypadku problemoéw

Utylizacja Utylizacja systemu
Stownik Definicje terminéw
3 Informacje dotyczace
systemu
INFORMACJE

Poziom ci$nienia akustycznego jest nizszy niz 70 dBA.
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3 Informacje dotyczace systemu

OSTRZEZENIE: MATERIAL LATWOPALNY

Czynnik chtodniczy R32 (jesli ma zastosowanie) uzywany
w urzgdzeniu ma umiarkowang palnos¢. Informacje o
zastosowanym czynniku chtodniczym zawierajg dane
techniczne urzadzenia zewnetrznego.

A OSTROZNIE

NIE wolno wkfada¢ palcow, pretéw ani innych przedmiotow
do wlotu lub wylotu powietrza. NIE wolno zdejmowac
ostony wentylatora. Moze to spowodowac¢ obrazenia ciata,
gdyz wentylator obraca sie z duzg szybkoscia.

OSTRZEZENIE

= NIE NALEZY samodzielnie przerabiac,
rozmontowywaé, demontowac, ponownie montowac
ani naprawia¢ urzadzenia, poniewaz nieprawidfowo
przeprowadzony demontaz i montaz moze by¢
przyczyng porazenia pradem elektrycznym lub pozaru.
Nalezy skontaktowac sie z dealerem.

= Jesli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego nie
nalezy dopusci¢ do kontaktu czynnika z otwartym
ptomieniem. Sam czynnik chfodniczy jest catkowicie
bezpieczny i nietoksyczny. R410A jest czynnikiem
niepalnym, natomiast R32 jest czynnikiem
umiarkowanie palnym. Jesli jednak ktorykolwiek z
czynnikdw przedostanie sie do pomieszczenia, w
ktorym wystepuje otwarty ptomien (grzejnika, kuchenki
itp.), dojdzie do wydzielania toksycznych gazéw. Przed
ponownym uruchomieniem urzadzenia nalezy zawsze
zleci¢  specjaliScie  naprawe  nieszczelnosci i
przeprowadzenie kontroli.

UWAGA

Nieprawidtowy montaz Ilub podtaczenie urzadzenia i
akcesoribw moze spowodowaé porazenie prgdem
elektrycznym, zwarcie, wycieki, pozar lub inne
uszkodzenia sprzetu. Nalezy stosowa¢ wylgcznie
akcesoria, sprzet opcjonalny i czesci zamienne
wyprodukowane lub zatwierdzone przez Daikin.

3.1 Sktadniki

INFORMACJE

Ponizsza ilustracja to przyktad i moze ona NIE odpowiadaé
ukfadowi posiadanego systemu.

Urzgdzenie wewnetrzne

Urzadzenie zewnetrzne

Interfejs komunikacji z uzytkownikiem

Przewody czynnika chtodniczego i przewdd elektryczny
Przewdd odprowadzania skroplin

Nalezy koniecznie uziemi¢ urzadzenie zewnetrzne, aby
zapobiec porazeniom prgdem elektrycznym.

-~0 Q0T O

A OSTROZNIE

= NIGDY nie dotyka¢ wewnetrznych czesci sterownika.

= NIE zdejmowa¢ przedniego panelu. Dotkniecie
niektorych czesci wewnetrznych jest niebezpieczne;
moze tez spowodowac usterke urzadzenia. Aby
skontrolowac i wyregulowac¢ czesci wewnetrzne, nalezy
skontaktowac sie z dealerem.

@ UWAGA

NIE nalezy przeciera¢ panelu operacyjnego pilota
benzyng, rozpuszczalnikiem, chemicznym  $rodkiem
odkurzajgcym, itp. Panel moze wyblakng¢ lub moze zostaé
starta powierzchnia pokrycia. W przypadku silnego
zabrudzenia nalezy zwilzy¢é Sciereczke neutralnym
Srodkiem czyszczacym rozcienczonym woda, wykreci€ i
wytrze¢ panel. Nalezy wytrze¢ go inng, suchg Sciereczka.

@ UWAGA

NIGDY nie nalezy naciskaé przyciskow interfejsu
uzytkownika twardymi, ostro zakonczonymi przedmiotami.
Moze to spowodowac¢ uszkodzenie interfejsu.

@ UWAGA

NIGDY nie nalezy ciggng¢ ani skreca¢ przewodu
elektrycznego  interfejsu uzytkownika. Moze to
spowodowac nieprawidtowe dziatanie urzadzenia.

3.2 taczenie jednostek i opcji

3.21 Mozliwe opcje dla jednostki wewnetrznej

Nalezy upewni¢ sie, ze dostepne sg nastepujgce wymagane
alternatywne elementy wyposazenia:

= Interfejs komunikacji z uzytkownikiem: przewodowy albo
bezprzewodowy

Interfejs uzytkownika nalezy wybraé¢ zgodnie z zyczeniem Kklienta.
Odpowiednie informacje dotyczace wyboru interfejsu uzytkownika
podano w tabeli ponize;j.

Interfejs komunikacji z uzytkownikiem

Przewodowy interfejs 1
komunikacji z uzytkownikiem

Bezprzewodowy interfejs
komunikacji z uzytkownikiem

3.3 Interfejs komunikacji z
uzytkownikiem

OSTROZNIE
= NIGDY nie dotyka¢ wewnetrznych czesci sterownika.

= NIE zdejmowa¢ przedniego panelu. Dotkniecie
niektorych czesci wewnetrznych jest niebezpieczne;
moze tez spowodowaC usterke urzadzenia. Aby
skontrolowa¢ i wyregulowaé¢ czesci wewnetrzne, nalezy
skontaktowac sie z dealerem.

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera pobiezny przeglad gtéwnych
funkgcji systemu.

Wiecej informacji o interfejsie komunikacji z uzytkownikiem zawiera
instrukcja obstugi zainstalowanego interfejsu.

Przewodnik odniesienia dla uzytkownika
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4 Przed przystgpieniem do eksploatacji

3.4

Informacje dotyczace urzadzen, w
ktorych uzywany jest czynnik R32

A OSTRZEZENIE

W poblizu urzadzenia nie wolno uzywac¢ substancji palnych
w postaci aerozolu, takich jak lakiery do wtoséw, farby itp.
Moze to spowodowac pozar lub, w przypadku czynnika
chtodniczego R32, niewykrycie wycieku tego czynnika
przez czujnik szczelnosci instalacji chtodniczej.

A

OSTRZEZENIE

NIE umieszcza¢ zadnych przedmiotéw w bezposrednim
sgsiedztwie urzgdzenia zewnetrznego i nie dopuszczac,
aby liscie i inne zanieczyszczenia gromadzity sie wokot
urzadzenia. Liscie stanowig schronienie dla matych
zwierzat, ktore mogg wejs¢ do urzadzenia. Po wejsciu do
urzadzenia w wyniku kontaktu zwierzat z czesciami
elektrycznymi moze doj$¢ do uszkodzen, powstania dymu
lub pozaru.

OSTROZNIE

NIE nalezy wylgcza¢ urzgdzenia wytgcznikiem gtéwnym,
chyba Zze wyczuwalny jest zapach spalenizny, w tym na
potrzeby krotkotrwatych napraw, przegladoéw lub operacji
czyszczenia urzgdzenia. Moze to sprawi¢, ze wykrycie
nieszczelnosci NIE bedzie mozliwe.'

>

OSTRZEZENIE

Unika¢ umieszczania interfejsu uzytkownika w miejscach,
gdzie bedzie narazony na zachlapanie wodg. Woda
przedostajgca sie do wnetrza maszyny moze powodowac
uptyw pradu lub uszkodzenia wewnetrznych podzespotow
elektronicznych urzadzenia.

OSTROZNIE

NIE nalezy instalowac ani uzywac¢ urzgdzenia w miejscach
0 ograniczonej wentylacji, np. w komorach akustycznych
czy pomieszczeniach ze szczelnymi drzwiami.

OSTRZEZENIE

Urzgdzenie zawiera czesci elekiryczne, kitére mogg sie
nagrzewac.

OSTROZNIE

Urzadzenie jest wyposazone w zasilane elektrycznie
zabezpieczenia, takie jak czujnik szczelnosci instalacji
czynnika chifodniczego. Aby moégt on dziata¢ prawidtowo,
urzadzenie powinno by¢ po zainstalowaniu stale zasilane.
Dopuszczalne sg tylko krotkie przerwy zwigzane z
wykonywaniem czynnosci serwisowych."

OSTRZEZENIE

Przed przystgpieniem do obstugi urzgdzenia nalezy
upewni¢ sie, ze instalacja zostata wykonana przez
specjalistyczna firme monterska.

OSTROZNIE

NIE nalezy instalowa¢ ani uzywa¢ urzgdzenia w miejscach
wypetnionych dymem, gazem, substancjami chemicznymi
itp. Czujniki wewnatrz urzadzenia moga wykry¢ te
substancje i wygenerowac fatszywy alarm o wycieku.’

OSTRZEZENIE

W poblizu urzgdzenia NIGDY nie nalezy uzywac¢ substanciji
palnych w postaci aerozolu, takich jak lakiery do wtoséw,
farby itp. Moze to spowodowac pozar.

OSTROZNIE

Nie nalezy dotykaé ozebrowania wymiennika ciepta. Zebra
moga mie¢ ostre krawedzie i spowodowac przeciecie.

Przed przystapieniem do
eksploatacji

OSTRZEZENIE

NIE umieszcza¢ tatwopalnych substancji w aerozolu w
poblizu  klimatyzatora; NIE  uzywa¢ rozpylaczy.
Postepowanie takie moze spowodowac pozar.

OSTRZEZENIE

W celu rozbudowy, naprawy i konserwacji klimatyzatora
nalezy skontaktowa¢ sie z dealerem. Niekompletna
rozbudowa, naprawa lub konserwacja moze spowodowac
wycieki wody, porazenie pradem elektrycznym lub pozar.

OSTRZEZENIE

NIE nalezy pozostawia¢ materiatéw palnych wewnatrz
urzgdzenia. Moze to spowodowaé wybuch lub pozar.

OSTRZEZENIE

W celu przeniesienia lub ponownego zainstalowania
klimatyzatora nalezy skontaktowa¢é sie z dealerem.
Wykonanie instalacji w sposob niepetny moze powodowac
wycieki wody, porazenie pragdem elektrycznym i pozar.

OSTROZNIE

Dilugotrwate przebywanie w strumieniu powietrza jest
szkodliwe dla zdrowia.

OSTROZNIE

Jedli wraz z systemem uzywane jest urzgdzenie z
palnikiem, w celu uniknigcia niedoboru tlenu nalezy
wystarczajgco przewietrzy¢ pomieszczenie.

OSTRZEZENIE

NIGDY nie nalezy dopuszcza¢ do zawilgocenia urzadzenia
wewnetrznego lub interfejsu uzytkownika. Moze to
spowodowac porazenie pragdem elektrycznym lub pozar.

BB BB B BB B P

OSTROZNIE

Systemu NIE nalezy uruchamiaé, jesli w pomieszczeniu
uzywany jest srodek przeciw owadom unoszgcy sie w
powietrzu. Nagromadzenie sie $rodkow chemicznych w
urzgdzeniu moze spowodowaé zagrozenie dla zdrowia
0s0b nadwrazliwych na chemikalia.

A

OSTROZNIE

NIGDY nie nalezy naraza¢ matych dzieci, roslin lub
zwierzgt na bezposrednie dziatanie strumienia powietrza.

™ Dotyczy tylko urzgdzen, w ktorych uzywany jest czynnik R32. Informacje o zastosowanym czynniku chtodniczym zawierajg

dane techniczne urzadzenia zewnetrznego.
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5 Obstuga

@ UWAGA

NIE wystawia¢ interfejsu uzytkownika na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych. Wyswietlacz LCD moze
wyblakng¢ lub zaprzesta¢ wyswietlania danych.

UWAGA

Pod urzgdzeniem wewnetrznym NIE NALEZY umieszczaé
przedmiotow, ktére mogtyby zosta¢ uszkodzone na skutek
kontaktu z wilgocig. Jesli wilgotnos¢ przekracza 80%, a
odptyw badz filtr jest niedrozny, moze dochodzi¢ do

skraplania sie pary.

UWAGA

Nalezy zamontowa¢ wagz na skropliny, aby zapewni¢
swobodny odptyw skroplonej wody. Niewystarczajgce
odprowadzenie skroplin moze spowodowac zawilgocenie

budynku, mebli itp.

Urzadzenia zewnetrzne, w ktérych uzywany jest czynnik R410A

Urzadzenie
zewnetrzne

Chtodzenie

Ogrzewanie

RZQSG71~140

S

—15~46°C t.such.

—14~21°C t.such.
-15~15,5°C t.wilg.

o

20~37°C t.such.
14~28°C t.wilg.

10~27°C t.such.

RZQ200~250

Sl

—-5~46°C t.such.

—14~21°C t.such.
-15~15°C t.wilg.

o

20~37°C t.such.
14~28°C t.wilg.

10~27°C t.such.

Wilgotnosé w
pomieszczeniu

<80%?

Urzadzenia zewnetrzne,

w ktérych uzywany jest czynnik R32

UWAGA Urzadzenie Chtodzenie Ogrzewanie
L. I ) . zewnetrzne
Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki w skrzyni . »
korbowej w celu ochrony sprezarki, zasilanie urzadzenia RXM25~60 .Dﬂ —10~46°C t.such. | —15~24°C t.such.
nalezy wigczy¢ na 6 godzin przed jego uruchomieniem. -16~18°C t.wilg.
Niniejsza instrukcja dotyczy systeméw sterowanych w sposéb @g 18~32°C t.such. | 10~30°C t.such.
standardowy. Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy zwroci¢ sie
do dealera w celu uzyskania informacji dotyczgcych uzywanego typu 3MXM40~68 Qg —10~46°C t.such. | —15~24°C t.such.
systemu. Jesli w gzywane! |nstala'CJ.|'sto'sowany jest nlestar)dardom./y AMXM68~80 ~16~18°C t.wilg.
system sterowania, nalezy zwrdci¢ sie do dealera o instrukcje
obstugi wiasciwa dla tego systemu. 5MXM90 Qﬂ 18~32°C t.such. | 10~30°C t.such.
RZAG35~60 Dﬂ —20~52°C t.such. | —20~24°C t.such.
°
5 Obstuga —21~18°C twilg.
@ﬂ 18~32°C t.such. | 10~30°C t.such.
5.1 Zakres pracy RZAG71~140 Qﬂ —20~52°C t.such. |—19,5~21°C t.such.
[ ]
Aby zagwarantowac bezpieczng i efektywng eksploatacje, nalezy —20~15,5°C t.wilg.
uzywa¢ systemu w podanych nizej przedziatach temperatury i 18~37°C t.such. 10~27°C t.such.
wilgotnosci. ﬁg
12~28°C t.wilg.
Urzadzenia zewnetrzne, w ktérych uzywany jest czynnik R410A RZASG71~140 ﬁg —15~46°C t.such. | —14~21°C t.such.
: N 5 )
Urzadzenie Chtodzenie Ogrzewanie _15~15,5°C twilg.
zewnetrzne
RR71~125 g 15-46°C t.such, — @g 20~37°C tsuch. | 10~27°C t.such.
° 14~28°C t.wilg.
Qg 18~37°C t.such. — Wilgotno$¢é w <80%@
12~28°C t.wilg. pomieszczeniu
RQ71~125 Dg —5~46°C t.such. | —9~21°C t.such. Symbol  |Wyjasnienie
[ )
—10~15°C t.wilg. Dg Temperatura zewnetrzna
[ )
Q[g 18~37°C t.such. | 10~27°C t.such.
12~28°C twilg. mg Temperatura w pomieszczeniu
RX525~60 .ﬁﬂ —10~46°C t.such. | —15~24°C t.such. (a) Aby unikng¢ kondensaciji i wyciekania wody z urzadzenia.
—-16~18°C t.wilg. W temperaturze lub wilgotnosci spoza podanych
E j g 18~32°C t.such. 10~30°C t.such. przedzialow moga uaktywnic sig ur_zad.zema )
zabezpieczajgce i klimatyzator moze nie dziatac.
3MXS40~68 mg —10~46°C t.such. | —15~24°C t.such.
[ )
4MXS68~80 —16~18°C t.wilg.
5MXS90 Qg 18~32°C t.such. 10~30°C t.such.
RZQG71~140 —-15~50°C t.such. | —19~21°C t.such.

Sl

—20~15,5°C t.wilg.

ol

18~37°C t.such.
12~28°C t.wilg.

10~27°C t.such.

Przewodnik odniesienia dla uzytkownika
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6 Praca w trybie energooszczednym

6 Praca w trybie
energooszczednym

Rodzaj czynnika chtodniczego: R410A

Warto$¢ wskaznika odzwierciedlajacego potencjat tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP): 2087,5

A OSTROZNIE

Urzadzenie jest wyposazone w zasilane elektrycznie
zabezpieczenia, takie jak czujnik szczelnosci instalacji
czynnika chtodniczego. Aby mogt on dziata¢ prawidtowo,
urzadzenie powinno by¢ po zainstalowaniu stale zasilane.
Dopuszczalne sg tylko krotkie przerwy zwigzane z
wykonywaniem czynnosci serwisowych."

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie systemu, nalezy przestrzegac
ponizszych zalecen.

= Temperature w pomieszczeniu nalezy odpowiednio wyregulowac,
aby uzyska¢ komfortowe warunki. Unika¢ nadmiernego
nagrzewania lub schtadzania.

= Podczas chtodzenia nalezy zapobiega¢ przedostawaniu sie do
pomieszczenia promieni stonecznych, stosujgc zaluzje Ilub
zastony.

= Nalezy czesto przeprowadzaé  wentylacje. Intensywna
eksploatacja wymaga zwrdcenia szczegdlnej uwagi na wentylacje.

= Drzwi i okna powinny by¢ zamknigte. Przy otwartych drzwiach i
oknach powietrze z pomieszczenia bedzie wyptywato na
zewnatrz, a w rezultacie pogorszy sie skutecznos¢ chtodzenia i
ogrzewania.

= Nalezy uwazaé, by zanadto nie wychtodzi¢ ani nie nagrzaé
pomieszczenia. Utrzymywanie temperatury na umiarkowanym
poziomie pomaga zaoszczedzi¢ energie.

= NIE NALEZY umieszczaé zadnych przedmiotéw w poblizu wlotu i
wylotu powietrza. W przeciwnym razie moze doj$¢ do pogorszenia
efektu chtodzenia/ogrzewania lub do zatrzymania pracy.

= Gdy na wyswietlaczu pojawi sie symbol &~ (pora wyczyscic filtr
powietrza), nalezy oczysci¢ filtry (patrz "7.2.3 Czyszczenie filtra
powietrza" na stronie 8).

= Urzadzenie wewnetrzne oraz interfejs uzytkownika musza
znajdowac sie¢ w odlegtosci co najmniej 1 m od telewizorow,
odbiornikow radiowych, wiez stereo i podobnych sprzetow.
Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze by¢ przyczynag
interferenciji i zaktécen obrazu.

= Pod urzadzeniem wewnetrznym NIE nalezy umieszczaé
przedmiotow, ktére mogtyby zostaé uszkodzone na skutek
kontaktu z wodg.

= W przypadku przekroczenia wilgotnosci 80% lub zatkania wylotu,
skropliny mogg zaczg¢ wyciekac z urzgdzenia wewnetrznego.

7 Czynnosci konserwacyjne i
serwisowe
71 Omoéwienie: Czynnosci

konserwacyjne i serwisowe
Monter musi dokonywaé corocznych czynnosci konserwacyjnych.

Informacje dotyczace czynnika chtodniczego

Niniejszy produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazéw tych
NIE WOLNO uwalnia¢ do atmosfery.

Rodzaj czynnika chtodniczego: R32

Warto$¢ wskaznika odzwierciedlajacego potencjat tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP): 675

@ UWAGA

W Europie emisja gazéw cieplarnianych w odniesieniu
do fgcznego napetnienia ukfadu czynnikiem chtodniczym
(wyrazona jako rownowaznik ton CO,) stuzy do okreslania
czestotliwosci  przeprowadzania konserwacji. Nalezy
postepowac zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Wzér na obliczenie wartosci emisji gazéw
cieplarnianych: Wartos¢ GWP czynnika chtodniczego x
taczne napetnienie czynnikiem [w kg] / 1000

Wiecej informacji mozna uzyska¢ od montera.

A OSTRZEZENIE

R410A jest czynnikiem niepalnym, a R32 jest czynnikiem
umiarkowanie palnym; w normalnych warunkach nie
dochodzi do ich wycieku. W przypadku wycieku czynnika
R32 do pomieszczenia, kontaktu z ogniem pieca, grzatka
lub kuchenka moze spowodowa¢ powstanie groznych
gazow.

Wytaczy¢ wszystkie urzadzenia grzewcze dziatajgce na
zasadzie spalania, przewietrzy¢ pomieszczenie i
skontaktowac sie z dealerem, u ktérego dokonano zakupu.

Do momentu potwierdzenia zakonczenia napraw
elementow, z ktérych nastgpit wyciek, nie nalezy korzystac
z urzadzenia.

A OSTRZEZENIE

= NIE wolno dziurawi¢ ani podpala¢ elementéw obwodu
czynnika chtodniczego.

= NIE wolno przyspieszaé procesu odszraniania ani
czysci¢ urzadzenia w sposob inny niz przewidziany
przez jego producenta.

= Czynnik chfodniczy wewnatrz uktadu jest bezwonny.

@ UWAGA

Konserwacja MUSI  by¢ przeprowadzana przez
uprawnionego montera lub przedstawiciela serwisu.

Zalecamy przeprowadzanie konserwacji przynajmniej raz
do roku. Obowigzujgce prawo moze jednak wymuszaé
czestszg konserwacje.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO
PRADEM ELEKTRYCZNYM
Aby wyczysci¢ klimatyzator lub filir powietrza, nalezy
zatrzymac prace i wytgczy¢ wszystkie zrédta zasilania. W
przeciwnym razie moze to skutkowaé porazeniem pradem
elektrycznym i obrazeniami. Jesli urzadzenie jest
wyposazone W czujnik wykrywania nieszczelnosci w
instalacji chtodniczej, wéwczas nalezy ponownie wigczy¢
zasilanie  wylgcznikiem gtéwnym  niezwlocznie po
zakonczeniu czynnosci czyszczenia, w celu zapewnienia
dziatania czujnika.

PORAZENIA

A OSTRZEZENIE
Aby unikng¢ porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru:
= Jednostki NIE WOLNO zwilzac¢.
= NIE WOLNO obstugiwac¢ jednostki mokrymi rekami.

= Na jednostce NIE WOLNO umieszcza¢ zadnych
przedmiotow czy innego sprzetu.

™ Dotyczy tylko urzgdzen, w ktorych uzywany jest czynnik R32. Informacje o zastosowanym czynniku chtodniczym zawierajg

dane techniczne urzadzenia zewnetrznego.
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7 Czynnosci konserwacyjne i serwisowe

A OSTROZNIE

Po diuzszej eksploatacji nalezy sprawdzi¢, czy podstawa i
mocowanie urzgdzenia nie ulegly uszkodzeniu. W
przypadku uszkodzenia moze nastgpi¢ upadek urzadzenia,
co moze spowodowac obrazenia.

A OSTROZNIE

Nie nalezy dotykaé ozebrowania wymiennika ciepta. Zebra
moga miec¢ ostre krawedzie i spowodowac przeciecie.

UWAGA

Podczas czyszczenia wymiennika ciepta nalezy koniecznie
zdemontowa¢ skrzynke elekiryczng i silnik wentylatora.
Woda lub detergent moze naruszy¢ izolacje elementéw
elektronicznych i spowodowac ich uszkodzenie.

A OSTRZEZENIE

W przypadku prac na wysokosciach i z wykorzystaniem
drabin nalezy postepowac¢ szczegodlnie ostroznie.

7.2 Czyszczenie filtra powietrza, kratki
wlotowej, wylotu powietrza i paneli
zewnetrznych

7.21 Czyszczenie tacy na skropliny

Tace na skropliny nalezy czysci¢, tak aby NIE doszto do jej
zablokowania.

Tace na skropliny nalezy zakryé¢, tak aby nie przedostawat sie na nig
pyt.

7.2.2 Czyszczenie wylotu powietrza i paneli
zewnetrznych

A OSTRZEZENIE

NIE wolno dopusci¢ do zamoczenia urzadzenia
wewnetrznego. Mozliwe konsekwencje:
Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym lub
pozaru.

@ UWAGA

= NIE nalezy uzywa¢ benzyny, benzenu, rozcienczalnika,
proszkéw  Sciernych, ani  ptynnych  $rodkow
owadobdjczych. Mozliwe konsekwencje: Odbarwienie
i odksztatcenie.

= NIE nalezy uzywa¢ wody o temperaturze siegajacej
50°C lub  wyzszej. Mozliwe konsekwencje:
Odbarwienie i odksztatcenie.

= Podczas czyszczenia topatki wodg NIE nalezy jej
szorowaé. Mozliwe konsekwencje: Moze zostaé
starta powierzchnia uszczelnienia.

Do czyszczenia nalezy uzywaé migkkiej Sciereczki. W przypadku
trudnosci z usunieciem plam nalezy uzy¢ wody lub obojetnego
detergentu.

7.2.3 Czyszczenie filtra powietrza
Kiedy czyscic¢ filtr powietrza:
= Orientacyjnie: co 6 miesiecy. Jesli powietrze w pomieszczeniu jest

skrajnie  zanieczyszczone, nalezy zwigkszy¢ czestotliwosc
czyszczenia.

= W zaleznosci od ustawien w interfejsie komunikacji z
uzytkownikiem moze by¢ wyswietlane powiadomienie PORA
WYCZYSCIC FILTR POWIETRZA. Gdy pojawi sie takie
powiadomienie, nalezy wyczyscic filtr powietrza.

= Jedli usuniecie zanieczyszczen stanie sie niemozliwe, filtr
powietrza nalezy wymieni¢ (= wyposazenie opcjonalne).

Jak czysci¢ filtr powietrza:
1 Wylgcz zasilanie.

2 Wyjmij filtr powietrza. Wepchnij zaczepy i pociagnij za filtr w
spos6b pokazany na ponizszej ilustracji. (2 zaczepy w
przypadku typu 25 i 35, 3 zaczepy w przypadku typu 50 i 60)

wlot z przodu wlot od dotu

3 Wyczysé filtr powietrza. Uzyj odkurzacza do usuniecia kurzu
lub przemyj wodg. Jesli filtr powietrza jest bardzo brudny, uzyj
migkkiej szczotki i neutralnego detergentu.

Pozostaw filtr do wyschniecia w zacienionym miejscu.
Ponownie zaléz filtr powietrza. Zaczep filtr za klapg i zamocuj
w gtownym urzgdzeniu, popychajgc zaczepy w dot.

wlot z przodu wlot od dotu

6 Wigcz zasilanie.
7 Naci$nij przycisk ZEROWANIA WSKAZNIKA FILTRU.

Wynik: Powiadomienie PORA WYCZYSCIC FILTR POWIETRZA
zniknie z wyswietlacza.

7.3 Posprzedazne czynnosci
serwisowe i gwarancja

7.31 Okres gwarancji

= Do produktu dotgczona jest karta gwarancyjna wypetniana przez
dealera w trakcie montazu. Wypetniona karta powinna zostaé
sprawdzona przez klienta i zachowana.

Przewodnik odniesienia dla uzytkownika
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8 Rozwiagzywanie probleméw

= W przypadku Kkoniecznosci naprawy produktu w okresie
gwarancyjnym nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca i trzymac
karte gwarancyjng pod reka.

7.3.2 Zalecana czestotliwos¢é przeprowadzania
przegladéw i konserwacji

Poniewaz po uptywie kilku lat uzytkowania urzadzenia w
klimatyzatorze gromadzi sie kurz, powoduje to pewien spadek
wydajnosci. Poniewaz do zdemontowania i wyczyszczenia wnetrza
urzgdzen niezbedne jest odpowiednie doswiadczenie techniczne,
zalecamy podpisanie umowy na czynnosci konserwacyjne i
przeglady, ktore bedg wykonywane obok normalnej konserwaciji.
Sie¢ naszych sprzedawcéw posiada dostep do materiatow i
komponentéw wymaganych do utrzymania urzadzenia w dobrej
kondycji przez mozliwie najdtuzszy okres. Aby uzyskaé wiecej
informaciji, nalezy skontaktowac sie z dealerem.

Zwracajac sie do dealera o interwencje, nalezy zawsze
podawac:

= peing nazwe modelu urzgdzenia;
= numer seryjny (podany na tabliczce znamionowej urzadzenia);
= date montazu;

= objawy usterki i szczegoty awarii.

OSTRZEZENIE

= NIE NALEZY samodzielnie przerabiag,
rozmontowywac¢, demontowaé, ponownie montowac
ani naprawia¢ urzadzenia, poniewaz nieprawidtowo
przeprowadzony demontaz i montaz moze byc¢
przyczyng porazenia pradem elektrycznym lub pozaru.
Nalezy skontaktowac sie¢ z dealerem.

Jesli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego nie
nalezy dopusci¢ do kontaktu czynnika z otwartym
ptomieniem. Sam czynnik chtodniczy jest catkowicie
bezpieczny i nietoksyczny. R410A jest czynnikiem
niepalnym, natomiast R32 jest czynnikiem
umiarkowanie palnym. Jesli jednak ktorykolwiek z
czynnikbw przedostanie sie¢ do pomieszczenia, w
ktorym wystepuje otwarty ptomien (grzejnika, kuchenki
itp.), dojdzie do wydzielania toksycznych gazéw. Przed
ponownym uruchomieniem urzgdzenia nalezy zawsze
zleci¢  specjaliScie  naprawe  nieszczelnosci i
przeprowadzenie kontroli.

7.3.3 Zalecana czestotliwos¢ przeprowadzania
przegladow i konserwacji
Nalezy zwréci¢ uwage, ze podane czestotliwosci konserwacji i

wymiany nie majg zwigzku z okresem gwarancji na poszczegoélne
czesci.

Podzespot Cykl Cykl konserwacyjny
przegladu (wymiany i/lub
naprawy)
Silnik elektryczny 1 rok 20 000 h
Ptytka drukowana 25000 h
Wymiennik ciepta 5 lat
Czujnik (termistor itp.) 5 lat
Interfejs uzytkownika i 25000 h
przetgczniki
Taca na skropliny 8 lat
Zawor rozprezny 20 000 h
Zawor elektromagnetyczny 20 000 h

Tabela zawiera informacje opracowane przy nastepujgcych
zatozeniach:

= Normalna eksploatacja bez czestego uruchamiania i
zatrzymywania urzadzenia. W przypadku niektérych modeli nie
zaleca sie uruchamiania i wytgczania urzadzenia czesciej niz 6
razy/godzine.

= Zaktada sig, ze urzgdzenie pracuje przez 10 godzin/dzien i 2500
godzin/rok.

@ UWAGA

= Ta tabela wskazuje gtéwne podzespoly. Bardziej
szczegotowe informacje zawiera umowa dotyczgca
przeprowadzania konserwacji i przegladow.

= Tabela przedstawia zalecane czestotliwosci
konserwacji. Moze by¢ jednak konieczne wczesniejsze
wykonywanie czynnosci konserwacyjnych w celu
zapewnienia sprawnosci urzadzenia przez jak
najdtuzszy czas. Zalecane czestotliwosci moga
stanowi¢ podstawe do opracowania optymalnego
harmonogramu konserwacji z uwzglednieniem kosztow
przegladéw, wymian i napraw. W zaleznosci od tresci
umowy serwisowej czestotliwosci przegladow i
konserwacji mogg by¢ w rzeczywistosci wieksze od
wymienionych.

8 Rozwigzywanie probleméw

Jesli wystapi jedna z ponizszych usterek, nalezy podjg¢ s$rodki
zaradcze opisane ponizej i skontaktowac sie z dealerem.

A OSTRZEZENIE

W razie wystapienia nietypowych zjawisk (zapach
spalenizny itp.) konieczne jest zatrzymanie urzadzenia
i odiaczenie zasilania.

Pozostawienie  urzadzenia pracujgcego w takich
warunkach moze prowadzi¢ do jego uszkodzenia,
porazenia pradem elektrycznym lub pozaru. Nalezy
skontaktowac sie z dealerem.

A OSTRZEZENIE

Jesli urzadzenie jest wyposazone w czujnik wykrywania
nieszczelnosci w instalacji czynnika chtodniczego’, nalezy
wytgczyé urzadzenie tylko przyciskiem ON/OFF w
interfejsie uzytkownika.

System MUSI zosta¢ naprawiony przez wykwalifikowanego technika
serwisu.

Usterka Srodek zaradczy

Jesli czgsto uaktywnia sie urzadzenie |Wytacz zasilanie
zabezpieczajgce, takie jak bezpiecznik, |wytgcznikiem gtownym.
wytgcznik awaryjny lub detektor prgdu  |Jesli urzadzenie zawiera
uptywowego albo wytgcznik nie dziata |czynnik chtodniczy R32,
prawidtowo. nalezy wytgczy¢ zasilanie
urzgdzenia tylko
przyciskiem ON/OFF w
interfejsie uzytkownika i
skontaktowac sie z
dealerem.

Jesli z urzadzenia cieknie woda. Zatrzymaj urzgdzenie.

™ Dotyczy tylko urzgdzen, w ktorych uzywany jest czynnik R32. Informacje o zastosowanym czynniku chtodniczym zawierajg

dane techniczne urzadzenia zewnetrznego.
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8 Rozwigzywanie probleméw

Usterka

Srodek zaradczy

Usterka

Srodek zaradczy

Wigcznik urzadzenia nie
prawidtowo.

dziata Wytacz zasilanie
wytgcznikiem gtownym.
Jesli urzadzenie zawiera
czynnik chtodniczy R32,
nalezy wytgczy¢ zasilanie
urzadzenia tylko
przyciskiem ON/OFF w
interfejsie uzytkownika i
skontaktowac sie z
dealerem.

Jesli na wyswietlaczu pojawia sie¢ numer |Powiadom instalatora,

urzadzenia, lampka wskaznika pracy
pulsuje i wyswietlany jest kod btedu.

podajgc mu kod btedu.

Jesli system NIE dziata
powyzej) i
wymienionych wyzej

nie mozna

prawidtowo (poza przypadkami opisanymi

usterek, nalezy skontrolowaé system,

postepujgc wedtug ponizszych procedur.

jednoznacznie stwierdzi¢ zadnej z

Usterka

Srodek zaradczy

Jesli system w ogole
nie dziata.

= Sprawdz, czy nie wystgpita przerwa w

zasilaniu. Poczekaj do ponownego
wigczenia zasilania. Jesli podczas pracy
wystgpi awaria  zasilania, system
automatycznie uruchomi sig ponownie
natychmiast po przywroceniu zasilania.

Sprawdz, czy nie przepalit sie
bezpiecznik albo czy nie zadziatat
wytgcznik awaryjny. W razie potrzeby
wymien  bezpiecznik  albo  ustaw
wytgcznik awaryjny.

Czy w pilocie znajdujg sie baterie?

= Czy wylacznik czasowy jest prawidiowo

ustawiony?

System dziata, ale
wydajnosé chtodzenia
lub ogrzewania nie jest
wystarczajaca.

Sprawdz, czy nic nie blokuje wlotéw lub

wylotow powietrza urzgdzenia
zewnetrznego lub wewnetrznego. Usun
wszelkie przeszkody i zapewnij

prawidtowy przeptyw powietrza.

Sprawdz, czy filtr powietrza nie jest
zatkany. Zwro¢ sie do dealera z prosbg o
wyczyszczenie filtru powietrza.

Sprawdz ustawienie temperatury.
Odpowiednie informacje podano w
instrukgji interfejsu uzytkownika.

Sprawdz, czy kat przeptywu powietrza
jest prawidtowy. Odpowiednie informacje
podano w instrukcji interfejsu
uzytkownika.

Sprawdz, czy predko$¢ wentylatora
ustawiona na niskg. Odpowiednie
informacje podano w instrukgji interfejsu
uzytkownika.

Sprawdz, czy nie sg otwarte drzwi lub
okna. Zamknij drzwi i okna, aby zapobiec
przedostawaniu sie podmuchow wiatru
do pomieszczenia.

Sprawdz, czy do wnetrza pomieszczenia
nie wpadajg promienie stoneczne. Uzyj
zaluzji lub zaston.

Jesli pomieszczenie bardzo mocno sie
nagrzewa (podczas chtodzenia).
Skuteczno$¢ chiodzenia pogarsza sie,
jesli przyrost ciepta w pomieszczeniu jest
za duzy.

Sprawdz, czy podczas chtodzenia w
pomieszczeniu nie przebywa zbyt wiele
os6b. Sprawdz, czy pomieszczenie
zanadto sie nie nagrzewa (podczas
chtodzenia).

Urzadzenie nagle
przestaje dziatac.
(Lampka
sygnalizacyjna pracy
miga).

Sprawdz, czy filtr powietrza nie jest
zatkany. Skontaktuj sie z dealerem w
celu wyczyszczenia filtru powietrza (zob.
punkt "Konserwacja" w instrukcji
urzadzenia wewnetrznego).

Sprawdz, czy nic nie blokuje wlotéw lub
wylotéow powietrza urzadzenia
zewnetrznego lub wewnetrznego. Usun
ewentualne przeszkody i ustaw
wytgcznik gtéwny w potozeniu OFF, a
nastepnie z powrotem w potozeniu ON.

Jesli lampka nadal miga, nalezy
skontaktowac sie z dealerem.
Sprawdz, czy wszystkie urzgdzenia

wewnetrzne podigczone do urzadzenia
zewnetrznego w systemie mulit dziatajg
w tym samym trybie.

Nieprawidtowe
zachowanie
urzadzenia podczas
pracy.

Klimatyzator moze dziata¢ nieprawidtowo
z powodu wytadowan atmosferycznych
lub interferencji radiowych. Ustaw
wytgcznik gtéwny w potozeniu OFF i z
powrotem w potozeniu ON.

= W przypadku czujnika szczelnosci instalacji chtodniczej:’

M Dotyczy tylko urzgdzen, w ktérych uzywany jest czynnik R32. Informacje o zastosowanym czynniku chtodniczym zawierajg
dane techniczne urzadzenia zewnetrznego.
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8 Rozwiagzywanie probleméw

Usterka

Wentylator obraca sie |Aktywowany czujnik szczelnosci
nawet po wytgczeniu |instalacji chtodniczej:
urzadzenia. (Lampka
sygnalizacyjna pracy
miga).

Srodek zaradczy

= W przypadku obecnosci na wyswietlaczu
interfejsu  uzytkownika symbolu "ALC"
moze wystepowaé nieszczelno$¢ i
wyciek czynnika. Nalezy przewietrzy¢
pomieszczenie i skontaktowaé sie z
dealerem.

Urzadzenie nie grzeje
lub nie chtodzi, a
ustawienie wentylacji
znajduje sie w trybie
silnego nawiewu
powietrza. (Lampka
sygnalizacyjna pracy
miga).

= W przypadku braku na wyswietlaczu
interfejsu  uzytkownika symbolu "AC"
nieszczelnos¢ nie wystepuje lub czujnik
nadal nie wygenerowat wyniku. Jesli nie
wykryto wycieku, wentylator wytaczy sie
samoczynnie po kilku minutach.

Wentylator urzadzenia
wewnetrznego lub
zewnetrznego obraca
sie, nawet po
wytgczeniu
urzgdzenia.

Niekiedy czujnik szczelnosci instalacji
chtodniczej btednie wykrywa substancje
inne niz czynnik chtodniczy, takie jak
substancje owadobojcze czy lakier do
wioséw.

Na wyswietlaczu
interfejsu uzytkownika
wyswietlany jest kod
btedu "AL".

Na wyswietlaczu = Usterka czujnika szczelnosci instalacji
interfejsu uzytkownika chtodniczej.
wyswietlany jest kod

= Uszkodzenie przewodu czujnika

neem
bigdu "L H". szczelnosci instalacji chtodniczej.
= Nieprawidiowe pofgczenie przewodu
czujnika szczelnosci instalacji

chtodniczej.

= Usterka gtéwnej ptytki drukowane;.

Nalezy skontaktowac sig z dealerem.

= Kody btedow czujnika szczelnosci instalacji chtodniczej.’
Wskazanie kodu zmienia sie zgodnie z ponizszg informacjg i
generowany jest dtugi sygnat dzwiekowy.

Kod gtéwny Spis tresci

RO Wykryto wyciek czynnika
chtodniczego.

CH Nieprawidtowe dziatanie czujnika
szczelnosci instalacji chtodniczej.

Jesli  po wykonaniu  wszystkich  powyzszych  czynnosci
sprawdzajgcych nie bedzie mozliwe samodzielne wyeliminowanie
problemu, nalezy skontaktowac sie z instalatorem, opisa¢ objawy,
poda¢ peing nazwe modelu urzadzenia (jesli to mozliwe wraz z
numerem fabrycznym) oraz date montazu (moze by¢ podana na
karcie gwarancyjnej).

8.1 Objawy, ktore NIE swiadczg o
niesprawnosci systemu

Ponizej wymieniono objawy, ktére NIE sg objawami niesprawnosci:

8.1.1 Objaw: System nie dziata

= Klimatyzator nie uruchamia sie niezwlocznie po nacisnieciu
przycisku wigczania/wytgczania interfejsu. Jesli $wieci lampka
sygnalizacyjna pracy, oznacza to, ze klimatyzator znajduje sie w
normalnym stanie. Nie od razu wigcza sie ponownie, poniewaz
uaktywnito sie jedno z urzadzen zabezpieczajgcych klimatyzator
przed przecigzeniem. Klimatyzator automatycznie wigczy sie
ponownie po 3 minutach.

= Klimatyzator nie wigcza sie natychmiast po witgczeniu zasilania.
Nalezy odczeka¢ 1 minute, az mikrokomputer bedzie gotéw do
dziatania.

= Klimatyzator nie wigcza sie ponownie natychmiast po zwolnieniu
przycisku regulacji temperatury i jego powrocie do poprzedniego
potozenia. Nie od razu wigcza sie ponownie, poniewaz uaktywnito
sie jedno z urzadzen zabezpieczajgcych klimatyzator przed
przecigzeniem. Klimatyzator automatycznie wigczy sie ponownie
po 3 minutach.

= Urzadzenie zewnetrzne zostato zatrzymane. Powodem jest
osiggniecie w pomieszczeniu temperatury zadanej. Urzadzenie
przechodzi w stan pracy wentylatoréw. " " (ikona
sterowania zewnetrznego) — na interfejsie uzytkownika zostaje
wyswietlony ten symbol, a rzeczywiste warunki pracy sg inne niz
nastawy pilota. W wypadku modeli z wieloma jednostkami wewn.
(multi-split) mikrokomputer realizuje  nastepujace zadania
sterowania w zaleznosci od trybu pracy pozostatych jednostek
wewnetrznych.

= Predkos¢ obrotéw wentylatora jest rozna od nastawy. Nacis$niecie
przycisku sterowania obrotami wentylatora nie powoduje zmiany
predkosci obrotowej. Kiedy temperatura w pomieszczeniu
osiggnie wartos¢ nastawy w trybie ogrzewania lub zostanie
osiggnieta maksymalna wydajnos¢ urzadzenia, jednostka
zewnetrzna zostanie zatrzymana, a jednostka wewnetrzna
zacznie pracowac¢ w trybie nawiewu (w pozycji niskich obrotow
wentylatora). W wypadku urzadzenia typu multi-split jednostka
wewnetrzna pracuje na przemian przy wytgczonym wentylatorze i
w trybie nawiewu (LL = w pozycji niskich obrotéw wentylatora). Ma
to na celu unikniecie nawiewu powietrza bezposrednio na osoby
znajdujgce sie w pomieszczeniu.

8.1.2 Objaw: Z urzadzenia wydobywa sie biata
para (urzadzenie wewnetrzne)

= Gdy podczas chtodzenia wystepuje duza wilgotno$¢ (w miejscach
zatluszczonych i zapylonych). Jesli wnetrze urzadzenia
wewnetrznego jest silnie zanieczyszczone, rozktad temperatury
wewnatrz pomieszczenia staje sie nierownomierny. Nalezy
wyczysci¢ wnetrze urzadzenia wewnetrznego. Szczegdtowe
informacje na temat czyszczenia urzgdzenia mozna uzyska¢ od
dealera. Operacje te powinien wykonywaé wykwalifikowany
technik serwisu.

» Po przetaczeniu w tryb ogrzewania po zakonczeniu operacji
odszraniania. Wilgo¢ powstata w wyniku odszraniania zamienia
sie w pare i ulatnia sie.

8.1.3 Objaw: Z urzagdzenia wydostaje sie kurz

Jesli urzgdzenie zostato uruchomione po raz pierwszy od dtuzszego

czasu. Przyczyng jest kurz, ktory dostat sie do wnetrza urzgdzenia.

8.1.4 Objaw: Z urzagdzen moga wydobywac sie
nieprzyjemne zapachy

Urzadzenie moze absorbowa¢ zapachy pochodzace z pomieszczen,

mebli, papierosow itp., a nastepnie je wydzielac.

8.1.5 Objaw: Nagte zatrzymanie pracy (lampka
sygnalizacyjna pracy swieci)

W przypadku znacznych skokdéw napiecia klimatyzator moze zostac
wytgczony wskutek zadziatania zabezpieczenia systemu. Po okoto 3
minutach dziatanie jest automatycznie wznawiane.

™ Dotyczy tylko urzgdzen, w ktorych uzywany jest czynnik R32. Informacje o zastosowanym czynniku chtodniczym zawierajg

dane techniczne urzadzenia zewnetrznego.
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9 Utylizacja

8.1.6 Objaw: Zewnetrzny wentylator obraca sie,
mimo ze klimatyzator nie pracuje

= Po wylaczeniu klimatyzatora. Wentylator zewnetrzny dziata
jeszcze przez 30 sekund w celu zabezpieczenia systemu.

= Gdy klimatyzator nie pracuje. Przy bardzo wysokiej
temperaturze zewnetrznej wentylator zewnetrzny jest wigczany w
celu zabezpieczenia systemu.

8.1.7 Objaw: Ogrzewanie jest nagle przerywane
i stycha¢ dzwiek przeptywajacej cieczy

System odszrania urzgdzenie zewnetrzne. Nalezy odczekaé¢ od 3 do
8 minut.

9 Utylizacja

@ UWAGA

NIE nalezy podejmowac préb samodzielnego demontazu
ukfadu: demontaz ukfadu, utylizacja czynnika
chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementow
MUSZA przebiegaé zgodnie z wiasciwymi przepisami.
Jednostki MUSZA by¢ poddane obrobce przez
wyspecjalizowang stacje w celu ponownego
wykorzystania, recyklingu i odzysku.

10 Stownik

CWU = ciepta woda uzytkowa
Ciepta woda uzywana w dowolnym typie budynku dla celéw
gospodarstwa domowego.

T zasil = Temperatura zasilania
Temperatura wody na wylocie wody pompy ciepta.

Przedstawiciel
Dystrybutor (sprzedawca) produktu.

Autoryzowany instalator
Osoba dysponujgca odpowiednimi kwalifikacjami
technicznymi, uprawniona do montazu produktu.

Uzytkownik
Osoba bedgca wiascicielem produktu i/lub uzytkujgca
produkt.

Przepisy majace zastosowanie
Wszelkie dyrektywy europejskie, krajowe i lokalne,
przepisy, uregulowania i/lub kodeksy obowigzujgce dla
danego produktu lub branzy.

Firma serwisujaca
Firma dysponujgca odpowiednimi kwalifikacjami,
uprawniona do prowadzenia lub koordynacji niezbednego
serwisu produktu.

Instrukcja montazu
Instrukcja  montazu  przeznaczona  specjalnie  dla
okreslonego produktu lub zastosowania, wyjasniajgca
procedure jego montazu, konfiguracji i konserwaciji.

Instrukcja obstugi
Instrukcja obstugi przeznaczona specjalnie dla okreslonego
produktu lub zastosowania, wyjasniajgca sposob jego
obstugi.

Akcesoria
Etykiety, instrukcje, arkusze informacyjne oraz sprzet, ktore
zostaty dostarczone z produktem i ktére muszg byc
zamontowane zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w
dotgczonej dokumentac;ji.

Sprzet opcjonalny
Wyposazenie wyprodukowane lub zatwierdzone przez
Daikin, ktére moze by¢ tgczone z produktem zgodnie z
instrukcjami przedstawionymi w dotgczonej dokumentaciji.

Nie nalezy do wyposazenia
Elementy, ktére NIE zostaty wyprodukowane przez Daikin,
ktére moga by¢ taczone z produktem zgodnie z instrukcjami
przedstawionymi w dotgczonej dokumentaciji.
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