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1 Allmanna

sakerhetsforeskrifter

1.1 Om

dokumentationen

= Den ursprungliga dokumentationen har skrivits pa engelska. Alla
andra sprak ar éversattningar.

= Sakerhetsforeskrifterna i detta dokument omfattar oerhért viktig
information, sa det ar viktigt att folja dem noggrant.

= Installation av systemet, och alla aktiviteter som beskrivs i

installationshandboken samt

installatérens referensguide far

ENDAST utforas av en behorig installator.

-—
—

Betydelse av varningstexter och symboler

FARA

Anger en situation som leder till déd eller allvarlig skada.

> B

FARA: RISK FOR ELCHOCK

Anger en situation som kan leda till att du far en elchock.

B>

FARA: RISK FOR BRANNSKADOR

Anger en situation som kan leda till brannskador pa grund
av extremt varma eller kalla temperaturer.

B>

FARA: RISK FOR EXPLOSION

Anger en situation som kan leda till en explosion.

B>

VARNING

Anger en situation som kan leda till dod eller allvarlig
skada.

VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

B> B

FORSIKTIGT

Anger en situation som kan leda till mindre eller mattliga
skador.

e

NOTERING

Anger en situation som kan leda till skador pa utrustningen
eller lokalen.

=

INFORMATION

Anger anvandbara rad eller ytterligare information.

Symbol

Forklaring

Las igenom installations- och bruksanvisningen
samt kopplingsinstruktionerna infor installation.

Las servicehandboken infér underhalls- och
serviceuppgifter.

=h=

Mer information finns i installations- och
anvandarhandboken.

1.2

= Kontakta din installatéor om du INTE ar séker pa hur du anvander
enheten.

For anvandaren

Denna utrustning kan anvandas av barn fran 8 ar samt personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist pa
erfarenhet och kunskap, om de har fatt 6verinseende eller
instruktioner géallande saker anvandning av utrustningen och &ar
inférstadda med riskerna som ar férknippade med anvandningen.
Barn ska INTE leka med utrustningen. Rengdéring och underhall av
anvandare ska EJ goras av barn utan éverinseende av vuxna.

VARNING

For att forhindra elektriska stétar eller brand:
= Spola INTE av enheten.
= Hantera INTE enheten med vata hander.

= Placera INTE nagot vattenfyllt féremal pa enheten.

®

NOTERING
= Placera INTE féremal eller utrustning ovanpa enheten.

= Sitt INTE, klattra eller sta pa enheten.
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2 Om detta dokument

= Enheter &r markta med foljande symbol:

]

Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska
laggas i osorterat hushallsavfall. Forsok INTE att demontera
systemet sjalv: nedmontering av systemet, hantering av
koéldmedium, olja och andra delar maste goéras av en behorig
installator i enlighet med gallande lagstiftning.

Enheterna maste behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for ateranvandning, atervinning och
reparation. Genom att sakerstalla en korrekt avfallshantering av
produkten bidrar du till att forhindra eventuella negativa
konsekvenser for miljon och manniskors halsa. Du kan fa mer
information av din installator eller kommunen.

= Batterier ar markta med féljande symbol:

Detta betyder att batteriet INTE far laggas i osorterat
hushallsavfall. Om en kemisk symbol ar tryckt under symbolen
betyder denna kemiska symbol att batteriet innehaller en
tungmetall éver en viss koncentration.

Méjliga kemiska symboler ar: Pb: bly (>0,004%).

Forbrukade batterier maste behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for ateranvandning. Genom att sakerstalla
en korrekt avfallshantering av uttjanta batterier bidrar du till att
forhindra eventuella negativa konsekvenser for miljon och
manniskors halsa.

2 Om detta dokument

Tack for att du valde att kopa den har produkten. Tank pa:

= att lasa igenom dokumentet noga innan du anvander
anvandargranssnittet, for basta mojliga prestanda.

= Fdrvara dokumentet for framtida referensbruk.
Malgrupp

Slutanvandare

INFORMATION

Denna utrustning ar avsedd att anvandas av utbildade
anvandare i butiker, latt industri och pa lantbruk, eller for
kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackman.

Dokumentuppsattning

Detta dokument ar en del av en dokumentuppsattning. Den
kompletta dokumentuppséattningen bestar av:

= Allmanna sakerhetsforeskrifter:

= Sakerhetsforeskrifter som du maste lasa innan du anvander
systemet

= Format: Papper (i Iadan for inomhusenheten)

» Bruksanvisning:
= Snabbstartguide for grundlaggande anvandning
= Format: Papper (i Iadan for inomhusenheten)

= Anvandarhandbok:

= Utforliga instruktioner i steg-for-steg och bakgrundsinformation
for grundlaggande och avancerad anvandning

= Format: Digitala filer pa http://www.daikineurope.com/support-
and-manuals/product-information/.

De senaste versionerna av den medfdljande dokumentationen kan
finnas pa Daikins lokala webbplats eller genom din installator.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits pa engelska. Alla
andra sprak ar éversattningar.

2.1 Snabbreferenshandbok for

anvandare

Kapitel Beskrivning
Allmanna Forsiktighetsatgarder som du MASTE
forsiktighetsatgarder lasa fore anvandning

Vilken dokumentation som finns for
anvandaren

Om dokumentationen

Om systemet = Komponenter

= Fjarrkontroll

Foére anvandning Det ska du goéra innan du startar

driften

Drift Sa har anvands systemet

Energisparlage och optimal |Spara energi
drift

Sa har underhaller och servar du
enheten

Underhall och service

Felsdkning Vad ska goras vid problem

Avfallshantering Avfallshantering for systemet

Ordlista Definition av termer

3 Om systemet

INFORMATION

Ljudtrycksnivan understiger 70 dBA.

A VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

R32-kéldmediet (om tillampligt) i enheten ar lite
brandfarligt. | specifikationerna fér utomhusenheten anges
vilken typ av kdldmedium som ska anvandas.

A VARNING

= Forsok INTE sjalv andra, demontera, ta bort,
ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig
demontering eller installation kan orsaka elektriska
stotar eller eldsvada. Kontakta din leverantér.

= Om koldmedium lacker ut maste du kontrollera att
ingen Oppen laga finns i narheten. Kéldmediumet ar i
sig sjalv helt sakert och inte giftigt. R410A ar ett ej
brannbart kéldmedium och R32 ar ett inte sarskilt
brandfarligt kdldmedium, men de bildar en giftig gas
nar de lacker ut i ett rum och kommer i kontakt med en
Oppen laga. Lat alltid kvalificerad servicepersonal
kontrollera att lackan har reparerats eller atgardats
innan driften aterupptas.

@ NOTERING

Felaktig installation eller anslutning av utrustning eller
tillbehor kan orsaka elchock, kortslutning, lackage, brand
eller annan skada pa utrustningen. Anvand endast
tillbehor, extrautrustning och reservdelar som tillverkats
eller godkants av Daikin.

3.1 Komponenter

INFORMATION

Féljande bild ar ett exempel och kanske INTE stammer
Overens med ditt systems layout.

FNA25~60A2VEB(9)
Delat luftkonditioneringsaggregat
4P543324-3 — 2018.08

DAIKIN

Anvandarens referenshandbok

3


http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

4 Fore anvandning

Inomhusenhet

Utomhusenhet

Anvandargranssnitt

Koéldmediumror och elkablage

Dréaneringsror

Kabel for jordning av utomhusenheten for att hindra
elektriska stétar.

-« Q0T O

A

FORSIKTIGT

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra foremal i luftintaget
eller luftutioppet. Ta INTE bort flaktskyddet. Nar flakten
roterar med hog hastighet kan den orsaka skador.

3.3

Anvandargranssnitt

FORSIKTIGT
= Vidrér ALDRIG komponenter inuti styrenheten.

= Ta INTE bort frontpanelen. Vissa delar kan vara farliga
att vidrora, och maskinen kan ga sonder. Kontakta
leverantéren avseende kontroll och justering av interna
delar.

| den har bruksanvisningen ges en ej fullstandig Oversikt Over
huvudfunktionerna i systemet.

Mer information om anvandargranssnittet finns i bruksanvisningen
for det installerade anvandargranssnittet.

3.4

Information for enheter med
koldmedium R32

A

VARNING

Anvand aldrig brandfarlig spray, t ex harspray, lack eller
farger, i narheten av enheten. Det kan orsaka eldsvada,
eller, for kdldmedium R32, felaktig detektering av lackande
koldmedium.'

A

FORSIKTIGT
= Vidrér ALDRIG komponenter inuti styrenheten.

= Ta INTE bort frontpanelen. Vissa delar kan vara farliga
att vidrora, och maskinen kan ga sonder. Kontakta
leverantéren avseende kontroll och justering av interna
delar.

A

FORSIKTIGT

Stang INTE av strombrytaren om du inte kdnner att det
luktar brant eller under en kortvarig period for reparation,
inspektion eller rengdring av enheten. Om du gor det kan
koéldmediumlackage INTE detekteras.’

FORSIKTIGT

Installera och anvand EJ pa mycket lufttdta platser, som
ljudisolerade utrymmen eller rum med lufttata dorrar.’

NOTERING

Torka INTE av kontrollpanelen med bensin, thinner, trasor
med kemiska rengdringsamnen och dylikt. Panelen kan bli
missfargad eller flagna. Om den ar mycket smutsig bléter
du en ftrasa i neutralt rengoringsmedel utspatt i vatten,
kramar ur den noga och torkar panelen ren. Torka den
sedan med en torr trasa.

FORSIKTIGT

Enheten ar forsedd med elektrisk skyddsutrustning, som
detektor for kdldmediumlackor. For att dessa ska fungera
maste enheten hela tiden vara stromsatt efter
installationen, utom under kortvariga underhallsperioder.’

NOTERING

Tryck ALDRIG péa en knapp pa fjarrkontrollen med ett hart,
spetsigt foremal. Anvandargranssnittet kan skadas.

FORSIKTIGT

Installera och anvand EJ pa platser fyllda med rok, gas,
kemikalier, m.m. Sensorer inuti inomhusenheten kan
identifiera dessa a@mnen och visa en onormal
koldmediumlécka.’

NOTERING

Vrid eller dra ALDRIG i kabeln till fjarrkontrollen. Det kan
medfora att enheten inte fungerar pa ratt satt.

Fore anvandning

3.2

3.21

Kombinera enheter och alternativ

Méjliga tillval for inomhusenheten

Kontrollera att du har féljande obligatoriska tillbehor:

= Anvandargranssnitt: Tradlost eller kabelanslutet

Valj ett anvandargranssnitt enligt kundens Onskemal. Anvand
tabellen nedan for att valja ett Iampligt anvandargranssnitt.

A

VARNING

Kontakta leverantéren for forbattringar, reparationer och
underhall. Ofullstandigt utférda forbattringar, reparationer
och underhall kan orsaka vattenlackage, elektriska stotar
eller eldsvada.

A

VARNING

Be din aterforséljare att flytta och installera
luftkonditioneraren pa nytt. En felaktig installation kan leda
till vattenlacka, elektrisk stét och brand.

Fjarrkontroll

Tradbundet anvandargranssnitt

i

A

VARNING

Inomhusenheten och fjarrkontrollen far ALDRIG bli vata.
Det kan leda till elektriska Overslag eller brand.

Tradlost fjarrkontroll

(" Endast fér enheter med kéldmedium R32. | specifikationerna fér utomhusenheten anges vilken typ av kdldmedium som ska

anvandas.
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5 Drift

A

VARNING

Placera INGA foremal i direkt anslutning il
utomhusenheten och lat INTE [6v eller annat skrép samlas
runt enheten. Lov ar en grogrund for smadjur som kan
komma in i enheten. Nar de val kommit in i enheten kan
sadana smadjur orsaka fel, rokutveckling eller eldsvada
nar de kommer i kontakt med strémférande komponenter.

VARNING

Placera inte anvandargranssnittet pa en plats dar det
stanker vatten. Om det kommer in vatten kan det leda till
tjuvstrom eller skador pa intern elektronik.

VARNING

Enheten innehaller elektriska delar och delar som blir heta.

VARNING

Innan du anvander enheten ska du kontrollera att
installationen ar korrekt utférd av en installator.

VARNING

Anvand ALDRIG brandfarlig spray, t.ex. harspray, lack
eller farger, i narheten av enheten. Det kan orsaka brand.

FORSIKTIGT

Vidror INTE varmevaxlarens flansar. De ar vassa och kan
ge skarskador.

VARNING

Placera ALDRIG nagon lattantandlig sprejflaska nara
luftkonditioneringsanlaggningen och spreja INTE heller i
dess narhet. Detta kan orsaka en eldsvada.

®

NOTERING

Placera draneringsslangen sa att draneringen fungerar
ordentligt. Ofullstdndig dranering kan orsaka fuktskador.

®

NOTERING

Satt pa strommen minst 6 timmar innan driften startas for

kdérning av varmaren il

kompressorn.

vevhuset

och skydd av

Den har anvandarhandboken galler for foljande system med
standardstyrning. Innan anlaggningen tas i drift radgér du med
leverantéren om vilken typ av drift som motsvarar din systemtyp och
ditt marke. Om anlaggningen har ett anpassat styrsystem fragar du
leverantéren vilken typ av drift som motsvarar ditt system.

5 Drift

5.1

Driftsvillkor

Anvand systemet vid foljande temperaturer och luftfuktigheter sa blir
driften saker och effektiv.

VARNING

Forvara INTE lattantandliga material inuti enheten. De kan
orsaka explosion eller eldsvada.

FORSIKTIGT

Det kan vara skadligt for halsan att utsatta kroppen for
luftflédet under en langre tid.

FORSIKTIGT

For att undvika syrebrist bor rummet vara ordentligt
ventilerat om férbranningsutrustning anvands tillsammans
med systemet.

> B BB B BB BB P

FORSIKTIGT

Kor INTE systemet nar du besprutar ett rum med till
exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten,
vilket kan vara skadligt fér personer som ar éverkansliga
mot kemikalierna.

B>

FORSIKTIGT
Utsatt ALDRIG barn, vaxter eller djur for direkt luftflode.

e

NOTERING

Placera INTE fjarrkontrollen pa en plats dar den &r utsatt
for direkt solljus. Displayen kan bli missfargad sa att
informationen inte syns.

NOTERING

Placera INGA féremal som kan skadas av fukt under
inomhusenheten. Kondens kan bildas om Iuftfuktigheten ar
over 80%, om draneringsutloppet blockeras eller filtret ar
nedsmutsat.

Utomhusenhet med R410A-kéldmedium
Utomhusenhet Kylning Uppvarmning
RR71~125 .Dﬂ -15~46°C DB —

Q[g 18~37°C DB —
12~28°C WB
RQ71~125 Qg -5~46°C DB -9~21°C DB
* -10~15°C WB
@g 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
RXS25~60 ﬁﬂ —-10~46°C DB —15~24°C DB
) —-16~18°C WB
@ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
3MXS40~68 Dﬂ —-10~46°C DB —15~24°C DB
AMXS68~80 | -16~18°C WB
5MXS90 @g 18~32°C DB 10~30°C DB
RZQG71~140 ﬁ[ﬂ -15~50°C DB -19~21°C DB
: —-20~15,5°C WB
Qﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
RZQSG71~140 ﬁ[g -15~46°C DB —14~21°C DB
* -15~15,5°C WB
@ﬂ 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
RZQ200~250 ﬁﬂ -5~46°C DB —14~21°C DB
* —-15~15°C WB
@g 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
Luftfuktighet inomhus <80%®
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6 Energisparlage och optimal drift

Utomhusenhet med R32-k6ldmedium
Utomhusenhet Kylning Uppvarmning
RXM25~60 ﬁ[ﬂ -10~46°C DB —-15~24°C DB
¢ -16~18°C WB
@g 18~32°C DB 10~30°C DB

3MXM40~68 Qg -10~46°C DB —-15~24°C DB

AMXM68~80 | -16~18°C WB

5MXM90 Qg 18~32°C DB 10~30°C DB

RZAG35~60 ﬁﬂ —20~52°C DB —20~24°C DB
° —21~18°C WB
@g 18~32°C DB 10~30°C DB

RZAG71~140 Dg —20~52°C DB -19,5~21°C DB
° —-20~15,5°C WB
@g 18~37°C DB 10~27°C DB

12~28°C WB

RZASG71~140 Dﬂ -15~46°C DB —-14~21°C DB
° -15~15,5°C WB
@ﬂ 20~37°C DB 10~27°C DB

14~28°C WB
Luftfuktighet inomhus <80%®

Symbol Forklaring

.ﬁg Utomhustemperatur

ﬁﬂ Inomhustemperatur

(a) For att undvika kondens och att vatten droppar fran
enheten. Om temperatur eller luftfuktighet ligger utanfor
dessa granser kanske sakerhetsanordningar aktiveras och
luftkonditioneringsanlaggningen kanske inte startar.

6 Energisparlage och optimal
drift

A FORSIKTIGT

Enheten ar forsedd med elektrisk skyddsutrustning, som
detektor for kdldmediumlackor. For att dessa ska fungera
maste enheten hela tiden vara stromsatt efter
installationen, utom under kortvariga underhallsperioder.’

Gor foljande for att vara saker pa att systemet kommer att fungera
pa ratt satt:

= Justera temperaturen till behaglig niva. Undvik 6verdriven varme
eller kyla.

= Forhindra med persienner eller gardiner att direkt solljus kommer
in i rummet nar anlaggningen kors i kylningslage.

= Vadra ofta. Vid langre tids anvandning kravs sarskild
uppmarksamhet pa ventilationen.

= Hall dorrar och fonster stangda. Om dorrar eller fonster ar 6ppna
strommar luften ut ur rummet och férsamrar verkan av kylning
eller varmning.

= Var noga med att INTE kyla eller varma fér mycket. Du kan spara
energi genom att undvika extrema temperaturinstallningar.

= Placera ALDRIG féremal nara enhetens luftintag eller luftutiopp.
Det kan férsamra effekten eller stoppa driften.

= Nar displayen visar 563 (dags att rengora luftfiltret) rengor du
filtren (se "7.2.3 Sa har rengor du luftfiltret" pa sidan 7).

= Kontrollera att inomhusenheten och anvandargranssnittet ar minst
1 m fran TV-apparater, radioapparater, stereoanlaggningar och
annan liknande utrustning. Om du inte goér det kan bilden bli
statisk eller forvrangd.

= Placera inga foremal som kan ta skada av vatten under
inomhusenheten.

= Kondens kan bildas om luftfuktigheten ar 6ver 80% eller om
draneringsutloppet blockeras.

7 Underhall och service

71 Oversikt: Underhall och service
Installatéren maste utféra underhall varje ar.

Om koldmediumet

Den hér produkten innehaller fluorerade vaxthusgaser. Lat INTE
gaserna komma ut i atmosfaren.

Kéldmediumtyp: R32
Vaxthuseffektpaverkan (GWP): 675
Kéldmediumtyp: R410A
Vaxthuseffektpaverkan (GWP): 2087,5

@ NOTERING
[

Europa anvands utsldapp av gaser som paverkar
vaxthuseffekten for den totala koldmediummangden i
systemet (uttryckt i motsvarande ton CO,) foér att avgoéra
underhallsintervall. Folj tillamplig lagstiftning.

Formel for att rakna ut utslapp av gaser som paverkar
véaxthuseffekten: GWP-varde for koldmedium x total
mangd pafyllt kdldmedium [i kg] / 1000

Kontakta din installator for mer information.

A VARNING

R410A ett kéldmedium som ej ar eldfarligt och R32 ar ett
lite eldfarligt kéldmedium. | normala fall lacker de inte ut.
Om koldmedium lacker ut i rummet kan kontakt med en
Oppen laga resultera i eldsvada (for R32) eller att en
skadlig gas avges.

Stang av alla uppvarmningsenheter med Gppen laga,
ventilera rummet och kontakta leverantéren av enheten.

Anvand inte enheten férran en servicetekniker slutfort
reparationen av den del dar kéldmediumlackan uppstatt.

A VARNING

= Punktera EJ och brann EJ
kéldmediumcykeln.

komponenter i

= Anvand INGA rengéringsmedel eller andra metoder for
att paskynda avfrostningsprocessen an de som
rekommenderas av tillverkaren.

= Observera att kéldmediet i systemet ar luktfritt.

@ NOTERING

Detta underhall FAR ENDAST utféras av installatéren eller
servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhall utférs minst gang per ar.
Tillamplig lagstiftning kan krava kortare underhallsintervall.

(" Endast fér enheter med kéldmedium R32. | specifikationerna fér utomhusenheten anges vilken typ av kdldmedium som ska

anvandas.
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7 Underhall och service

A FARA: RISK FOR ELCHOCK

Innan luftkonditioneringsanlaggningen eller  Iuftfiltret
reng0rs ska driften stoppas och all stromforsorjning brytas.
Annars kan en elektrisk stot eller kroppsskada orsakas. |
handelse av att enheten ar utrustad med sensor for
koéldmediumlackage ska du omedelbart satta pa
strémbrytaren igen efter rengoring for att
detekteringsfunktionaliteten ska bibehallas.

A VARNING

For att forhindra elektriska stotar eller brand:
= Spola INTE av enheten.
= Hantera INTE enheten med vata hander.

= Placera INTE nagot vattenfyllt foremal pa enheten.

A FORSIKTIGT

Efter langvarig anvandning bor du kontrollera enhetens
fundament och installation sa att inga skador uppkommit.
Om dessa ar skadade kan enheten falla omkull och orsaka
skador.

A FORSIKTIGT

Vidror INTE varmevaxlarens flansar. De ar vassa och kan
ge skarskador.

NOTERING

Vid rengdring av varmevaxlaren ska du ta bort
kopplingsboxen och flaktmotorn. Vatten eller
rengdringsmedel kan skada elektriska komponenter
isolering och orsaka kortslutning i dessa komponenter.

A VARNING

Forsiktighet maste iakttas vid arbete pa stege och hog
hojd.

7.2 Rengoring av luftfilter,
insugsgaller, luftutlopp och yttre
paneler

7.21 Rengora draneringstraget

Rengor draneringstraget sa att det INTE blir igensatt och dammigt.

Tack draneringstraget for att forhindra att det fylls med damm.

7.2.2 Sa har rengor du luftutloppet och
ytterpanelerna

VARNING

Inomhusenheten far INTE bli vat. Trolig konsekvens:
Elstotar eller brand.

@ NOTERING

= Anvand INTE bensin, bensen, thinner eller skurpulver
och inte heller flytande insektsmedel. Trolig
konsekvens: Missfargning och deformation.

= Anvand INTE vatten eller luft som &r varmare an 50°C.
Trolig konsekvens: Missfargning och deformation.

= Skrubba INTE klaffen for hart nar du rengdér den med
vatten. Trolig konsekvens: Ytskiktet kan lossna.

Torka med mjuk trasa. Anvand vatten eller ett neutralt

rengdringsmedel om det finns flackar som ar svara att fa bort.

7.2.3 Sa har rengor du luftfiltret

Tidpunkt for rengoring av luftfilter:

= Tumregel: Rengor var 6:e manad. Om luften i rummet ar extremt
férorenat ska du rengora luftfiltren oftare.

= Beroende pa instéllningarna kan anvandargranssnittet visa
meddelandet TIME TO CLEAN AIR FILTER (dags for rengdring
av luftfilter). Rengor luftfiltret ndr meddelandet visas.

= Byt Iuftfiltret om smutsen inte langre gar att fa bort smutsen
(= tillvalsutrustning).

Sa har rengor du luftfiltret:
1 Stang AV strommen.

2 Ta bort luftfiltret. Tryck pa krokarna och dra filtret som i bilden
nedan. (2 krokar for typ 25 och 35, eller 3 krokar for typ 50 och
60)

luftintag framifran

luftintag underifran

3 Gor rent filtret. Anvand en dammsugare eller tvatta med
vatten. Anvand en mjuk borste och ett milt diskmedel om
luftfiltret &r mycket smutsigt.

Torka luftfiltret i skuggan.
Satt tillbaka luftfiltret. Kroka fast filtret bakom klaffen och fast
det i huvudenheten medan du trycker ned krokarna.

luftintag framifran luftintag underifran

6 Satt PA strommen.
7 Tryck pa knappen for aterstéllning av luftfiltersignal.

Resultat: Meddelandet TIME TO CLEAN AIR FILTER (dags for
rengoring av luftfilter) forsvinner fran anvandargranssnittet.

FNA25~60A2VEB(9)
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8 Felsokning

7.3 Service och garanti efter
forsaljning

7.31 Garantiperiod

= Den har produkten har ett garantikort som fylldes i av leveranttren
vid installationen. Det ifyllda kortet ska kontrolleras av kunden och
forvaras pa ett sakert stalle.

= Om reparationer av produkten kravs under garantiperioden
kontaktar du leverantéren med garantikortet till hands.

7.3.2 Rekommenderat underhall och inspektion

Eftersom damm samlas i enheten nar den anvants nagra ar
forsamras prestandan till en viss del. Eftersom demontering och
rengdring av enheternas innanmaten kraver tekniskt kunnande, samt
for att fa basta mojliga underhall av enheterna, rekommenderar vi att
du tecknar ett underhalls- och inspektionsavtal som komplettering av
de vanliga underhallsaktiviteterna. Vart natverk av leverantérer har
tillgang till ett permanent lager av viktiga komponenter sa att din
enhet kan fa sa lang livslangd som mgjligt. Kontakta din leverantor
for mer information.

Nar du kontaktar leverantdren ska du alltid uppge féljande
information:

= Komplett modellnamn péa enheten.
= Tillverkningsnummer (anges pa enhetens namnplat).
= Installationsdatum.

= Symptomen eller problemet, samt information om felet.

A VARNING

= Forsok INTE sjalv andra, demontera, ta bort,
ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig
demontering eller installation kan orsaka elektriska
stotar eller eldsvada. Kontakta din leverantor.

Om koldmedium lacker ut maste du kontrollera att
ingen 6ppen laga finns i narheten. Kdldmediumet ar i
sig sjalv helt sakert och inte giftigt. R410A ar ett ej
brannbart kéldmedium och R32 ar ett inte sarskilt
brandfarligt kdldmedium, men de bildar en giftig gas
nar de lacker ut i ett rum och kommer i kontakt med en
Oppen laga. Lat alltid kvalificerad servicepersonal
kontrollera att lackan har reparerats eller atgardats
innan driften aterupptas.

7.3.3 Rekommenderade underhalls-
ochinspektionscykler

Observera att angivna underhdlls- och utbytescykler inte galler
garantiperioden for komponenterna.

Komponent Inspektion Underhallscykel
scykel (utbyten och/eller
reparationer)
Elmotor 1ar 20 000 timmar
Kretskort 25 000 timmar
Varmevaxlare 5ar
Sensor (termistor osv) 5ar
Anvandargranssnitt och 25 000 timmar
brytare
Draneringstrag 8 ar
Expansionsventil 20 000 timmar
Magnetventil 20 000 timmar

Tabellen galler under antagande av foljande anvandningsvillkor:

= Normal anvandning utan att enheten startas och stoppas for ofta.
Beroende pa modell rekommenderar vi inte att maskinen stoppas
och startas mer an 6 ganger per timme.

= Enheten antas vara i drift 10 timmar per dag och 2 500 timmar per

ar.
@ NOTERING

Tabellen indikerar huvudkomponenterna. Mer
information finns i underhalls- och inspektionsavtalet.

= Tabellen indikerar rekommenderade intervall for
underhallscykler.  Fér  maximal livslangd  kan
underhallsarbeten eventuellt kravas tidigare.
Rekommenderade intervall kan anvandas for planering
av lampligt underhall med avseende pa budgetering av
underhalls- och inspektionskostnader. Beroende pa
innehallet i underhalls- och inspektionsavtalet kan
inspektion- och underhallscykler i verkligheten vara
kortare an de som anges hari.

8 Felsokning

Om nagot av foljande fel intraffar, vidtag nedanstaende atgarder och
kontakta din aterforsaljare.

A VARNING

Stoppa driften och sting av strommen om nagot
ovanligt intraffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten kors under sadana forhallanden kan det
orsaka skador, elektriska stotar eller eldsvada. Kontakta
din leverantor.

A VARNING

| handelse av att enheten ar utrustad med sensor for
koéldmediumlackage' ska du endast stanga av enheten
med ON/OFF-knappen pa anvandargranssnittet.

Systemet MASTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel Atgird

Om en sakerhetsanordning, som en Stang av

sakring eller jordfelsbrytare utléses flera |huvudstrombrytaren. For
ganger, eller om ON/OFF-brytaren inte |R32-kéldmedium stanger
fungerar som den ska. du av strommen med ON/
OFF-knappen pa
anvandargranssnittet och
kontaktar leverantoren.

Om det lacker vatten fran enheten. Stoppa driften.

Driftbrytaren fungerar inte som den ska. |Stang av
huvudstréombrytaren. For
R32-kéldmedium stanger
du av strommen med ON/
OFF-knappen pa
anvandargranssnittet och
kontaktar leverantoren.

Om displayen pa anvandargranssnittet |Kontakta installatéren och
indikerar enhetens nummer, driftlampan |rapportera felkoden.

blinkar och en felkod visas.

Om systemet INTE fungerar korrekt pa nagot annat satt an som
beskrivits ovan, och inget av ovannamnda fel upptrader undersoker
du systemet enligt foljande procedurer.

(" Endast fér enheter med kéldmedium R32. | specifikationerna fér utomhusenheten anges vilken typ av kdldmedium som ska

anvandas.
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8 Felsokning

Fel Atgird Fel Atgird

Om systemet inte gar Kontrollera om det foreligger nagot Flakten roterar aven  |Sensorn for kéldmediumlackage boérjade

Overhuvudtaget. stromavbrott. Vanta tills strdmmen nar enheten ar fungera:
.k(:nj.?er tll(ljbakg..ftO{? etttrtstroma;/brot: Erslt(angd. (Driftlampan | Om  felkoden "a0" visas pa
n :a art'ulr:t er ':' aers: as fys eme inkar) anvandargranssnittets display kan ett
?:J oiina IS sa  sna strommen Enheten kan inte kéldmediumléckage ha uppstatt.
aerkommer. varma ellerkyla,och | Ventilera  rummet och  kontakta
Kontrollera sakringar och brytare. Byt ut ventileringsinstallninge | |everantdren.

sakringen eller aterstall brytaren.
Har fjarrkontrollen batterier?

Ar timerinstéliningen korrekt?

Systemet fungerar,
men ger otillracklig
kylning och varme.

Kontrollera om luftintaget eller utblaset
for inomhusenheten eller
utomhusenheten ar blockerat eller
igensatt. Ta bort alla hinder och
kontrollera att luftflodet inte ar blockerat.

Kontrollera om Iuftfiltret ar igentappt.
Kontakta leverantoren for rengdring av
luftfiltret.

Kontrollera temperaturinstaliningen. Se
bruksanvisningen for fjarrkontrollen.

Kontrollera om luftflédesriktningen  ar
korrekt. ~ Se  bruksanvisningen  for
fjarrkontrollen.

Kontrollera att flakthastigheten ar installd
pa lag hastighet. Se bruksanvisningen for
fjarrkontrollen.

Kontrollera att inga fonster eller dérrar ar
Oppna. Sténg dorrar och fonster for att
hindra att uteluften kommer in.

Kontrollera om solen lyser direkt in i
rummet. Anvand gardiner eller
persienner.

Om varmekallan i rummet ar for stark
(vid kylning). Kyleffekten minskar om
varmetillférseln i rummet ar for stor.

Kontrollera om det finns for manga
personer i rummet om driftlaget ar
Kylning. Kontrollera om det finns nagon
varmekalla i rummet.

n maste sattas pa
"kraftigt luftflode”.
(Driftlampan blinkar)

= Om felkoden "AO" INTE visas pa
anvandargranssnittets display finns inget
koldmediumlackage eller ocksa pagar

Flékten pa detekteringen fortfarande. Om inget
inomhusenheten eller lackage upptécks kommer flakten att
utomhusenheten

stdngas av automatiskt efter nagra

roterar aven nar minuter.

enheten ar avstangd.

Ibland kan sensorn for kdldmediumlackage

" I~ H
Felkoden "AL" visas felaktigt identifiera andra &mnen som

pa . . ) kéldmedium, till exempel insekticider eller
anvandargranssnittets harspray.

display.

Felkoden "CH" visas |= Fel i sensorn for kdldmediumlackage.

pa 4nd i ittets | Kabeln till sensorn for
anvanaargranssnittets |y s|ymediumlickage &r skadad.

display.

= Kabelanslutningen till sensorn  for
kéldmediumlackage ar inte korrekt.

= Fel pa huvudkretskortet.

Kontakta din leverantor.

= Felkoder foér sensorn for kéldmediumlackage.! Kodindikeringen
andras enligt nedan och ett langt pip hors.

Driften avbryts
plétsligt. (Driftlampan
blinkar.)

Kontrollera om Iuftfiltret ar igentappt.
Kontakta leverantéren for rengéring av
luftfiltret (se "Underhall" i handboken for
inomhusenheten).

Kontrollera om luftintaget eller utblaset
for inomhusenheten eller
utomhusenheten ar blockerat eller
igensatt. Ta bort alla hinder, stding OFF
brytaren och satt ON den igen. Kontakta
leverantéren om lampan fortfarande
blinkar.

Kontrollera att alla inomhusenheter
anslutna till utomhusenheten i
multisystemet har samma driftlage.

En onormal funktion
upptrader vid drift.

Luftkonditioneringsanlaggningen kan
stéras av aska eller radiovagor. Stang
OFF brytaren och satt ON den igen.

= For sensor for koldmediumlackage:'

Huvudkod Innehall
o Kéldmediumlackage detekterat.
CH Abnormalitet i sensorn for
kéldmediumlackage.

Om du efter att ha kontrollerat alla punkter ovan fortfarande inte kan
I6sa problemet sjalv kontaktar du installatéren och meddelar
symptomen, komplett modellnamn pa enheten (med
tillverkningsnummer om sa ar mojligt) samt installationsdatum
(anges eventuellt pa garantikortet).

8.1 Symptom som INTE ar systemfel

Féljande symptom &ar INTE tecken pa systemfel:

8.1.1 Symptom: Systemet startar inte

= Luftkonditioneringen startar inte omedelbart nar du trycker pa
anvandargréanssnittets PA/AV-knapp. Om driftlampan lyser &r
systemet i normalt skick. Det startar inte om direkt eftersom en av
sakerhetsanordningarna 16st ut for att forhindra att systemet blir
Overbelastat. Systemet slas pa igen automatiskt efter 3 minuter.

= Systemet startar inte om omedelbart efter att strommen slagits pa.
Vanta 1 minut tills mikrodatorn ar klar for drift.

= Systemet startar inte om omedelbart efter det att du slappt upp
temperaturknappen. Det startar inte om direkt eftersom en av
sakerhetsanordningarna 16st ut for att férhindra att systemet blir
Overbelastat. Systemet slas pa igen automatiskt efter 3 minuter.

= Utomhusenheten har stannat. Detta beror pa att
rumstemperaturen har natt den instéllda temperaturen. Enheten

overgar till flaktlage. oA (ikon for extern styrning) visas pa

" Endast fér enheter med kéldmedium R32. | specifikationerna fér utomhusenheten anges vilken typ av kdldmedium som ska
anvandas.
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9 Kassering

fiarrkontrollen och driften skiljer sig fran fjarrkontrollens installning.
For multi-split-modeller utfér mikrodatorn féljande styrning,
beroende pa driftlaget for Gvriga inomhusenheter.

= Flakthastigheten skiljer sig fran installt lage. Du kan inte andra
flakthastigheten genom att trycka pa flaktstyrningsknappen. Nar
rumstemperaturen uppnar angiven temperatur i uppvarmningslage
eller nar enhetens maxkapacitet uppnas stoppas utomhusenheten
och inomhusenheten drivs enbart i flaktlage (lag flakthastighet).
For multi-split-enheter vaxlar inomhusenheten mellan avstangd
flakt och enbart flakt (LL = lagflakthastighet). Detta ar for att
forhindra att kall luft blases direkt pa nagon som finns i rummet.

8.1.2 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en
enhet (inomhusenhet)

= Vid hog luftfuktighet under drift for kylning (i oljiga och dammiga
lokaler). Om en inomhusenhet invandigt ar kraftigt nedsmutsad
kan temperaturférdelningen i rummet bli ojamn. Inomhusenheten
maste rengoras invandigt. Be aterforsaljaren visa hur enheten ska
rengoras. Arbetet maste utféras av en kvalificerad servicetekniker.

= Nar systemet vaxlar till varme efter avfrostning. Fukt som bildats
under avfrostningen 6vergar i anga.

8.1.3 Symptom: Det kommer damm fran
enheten

Nar enheten anvands for forsta gangen pa lange. Detta beror pa att
det kommit in damm i enheten.

8.1.4 Symptom: Enheterna kan lukta

Enheten kan absorbera lukter i rum fran mobler, cigaretter etc. och
sedan avge lukterna igen.

8.1.5 Symptom: Driften avbrots plotsligt
(driftlampan ar tand)

For att skydda systemet kan enheten stdngas av vid stora
spanningsfluktuationer. Driften aterupptas automatiskt efter cirka 3
minuter.

8.1.6 Symptom: Utomhusenhetens flakt roterar
trots att enheten inte ar i drift

= Efter avstéangd drift. Utomhusenhetens flakt fortsatter rotera i ca
30 sekunder for att skydda systemet.

= Nar luftkonditioneringsenheten inte anvands. Vid mycket hoga
utomhustemperaturer roterar flakten som ett skydd for systemet.

8.1.7 Symptom: Uppvarmningen avbryts
plotsligt och ett strommande ljud hors

Systemet avfrostar utomhusenheten. Vanta i cirka 3 till 8 minuter.

9 Kassering

@ NOTERING

Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering
av systemet, hantering av kdldmedium, olja och andra
delar SKA ske i enlighet med géllande lagstiftning. Enheter
MASTE behandlas pa en specialiserad
behandlingsanlaggning for atervinning.

10 Ordlista

TVV = tappvarmvatten
Varmvatten som anvands i alla typer av hus for
hushallsandamal.

FLT = Framledningstemperatur
Vattentemperaturen pa varmepumpens utvatten.

Aterforsiljare
Aterforsaljare av produkten.

Behorig installator
Tekniskt kunnig person som ar behorig for att installera
produkten.

Anvandare
Person som ager och/eller anvander produkten.

Gallande lagstiftning
Alla internationella, europeiska, nationella och lokala
direktiv, lagar, foérordningar och/eller koder som ar relevanta
och galler fér en sarskild produkt eller doman.

Serviceforetag
Behorigt foretag som kan utféra eller samordna nddvandig
service pa enheten.

Installationshandbok
Installationshandbok  foér en  sarskild produkt eller
applikation, forklarar hur du installerar, konfigurerar och
underhaller den.

Bruksanvisning
Bruksanvisning for en specifik produkt eller applikation som
beskriver hur man anvander produkten.

Tillbehor
Etiketter, handbdcker, informationsblad och utrustning som
levereras med produkten och som ska installeras i enlighet
med instruktionerna i den medféljande dokumentationen.

Extrautrustning
Utrustning som tillverkats eller godkants av Daikin kan
kombineras med produkten i enlighet med instruktionerna i
den medféljande dokumentationen.

Anskaffas lokalt
Utrustning som INTE tillverkats Daikin men som kan
kombineras med produkten i enlighet med instruktionerna i
den medféljande dokumentationen.
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