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1 Genel gluivenlik onlemleri

1.1 Dokiimanlar hakkinda

= Orijinal dokiiman ingilizce dilinde yaziimigtir. Diger dillere orijinal
dilinden gevrilmistir.

= Bu dokimanda acgiklanan o6nlemler, ¢ok ©&nemli hususlari
kapsamaktadir, bu nedenle dikkatli sekilde uygulanmalidir.

= Montaj kilavuzu ile montajci referans kilavuzunda agiklanan
sistem montaji ve tim faaliyetler yetkili bir montajci tarafindan
yerine GETIRILMELIDIR.

111 Uyari ve simgelerin anlamlari

A TEHLIKE

Olim veya ciddi yaralanmalarla sonuglanacak durumlari
gosterir.

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

Elektrik carpmasina yol acabilecek durumlari gosterir.

B

TEHLIKE: YANMA RiSKi

Asirt  yuksek veya asin dustk sicakliklar nedeniyle
yaniklara neden olabilecek durumlari gosterir.

B

TEHLIKE: PATLAMA RISKIi

Patlamaya yol agabilecek durumlari gosterir.

B

UYARI

Olim veya ciddi yaralanmalarla sonuclanabilecek
durumlari gésterir.

>

UYARI: YANICI MADDE

DIKKAT

Kiguk veya orta ciddiyette
sonuglanabilecek durumlari gdsterir.

> B

yaralanmalarla

BILDIRIM
Cihaz hasarlari veya maddi hasarla sonuglanabilecek
durumlarn gosterir.

e

BILGI

Yararli ipuglarini veya ilave bilgileri gésterir.

Sembol Aciklama

Montajdan 6nce, montaj ve kullanim kilavuzu ile
kablo baglantisi talimat yapragini okuyun.

Bakim ve servis gorevlerini yerine getirmeden
once, servis kilavuzunu okuyun.

Daha fazla bilgi igin montajci ve kullanici referans
[ -| kilavuzuna bakin.

1.2 Kullanici igin

« Unitenin  nasil galistinimasi  gerektigi  konusunda  emin

DEGILSENIZ, montériiniize danisin.

= Bu cihaz, glvenli bir sekilde kullanimiyla ilgili nezaret veya talimat
saglandigi ve kapsanan tehlikeleri anladiklari taktirde 8 yasinda
ve daha blylk cocuklar ve dusik fiziksel, duyusal veya zihni
yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun Kkisiler
tarafindan kullanilabilir. Cocuklarin cihazla OYNAMAMALARI
gerekmektedir. Temizlik ve kullanici bakimi nezaret olmadan
cocuklar tarafindan YAPILMAYACAKTIR.

UYARI
Olasi elektrik carpmasi kazalarini veya yanginlari énlemek
igin:

= Uniteyi KESINLIKLE yikamayin.

= Uniteyi KESINLIKLE elleriniz 1slakken galistirmayin.

= Unite tizerine KESINLIKLE su iceren dgeler koymayin.

Kullanici basvuru kilavuzu
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2 Bu dokiiman hakkinda

@ BILDIRIM
= Unitenin Gizerine KESINLIKLE herhangi bir cisim veya
cihaz koymayin.

= Unitenin tizerine KESINLIKLE gikmayin, oturmayin ve
basmayin.

= Uniteler su simgelerle isaretlenir:

]

Bunun anlam elektrikli ve elektronik Grlinlerin ayrilmamis evsel
atiklarla KARISTIRILAMAZ olusudur. Sistemi KESINLIKLE kendi
kendinize demonte etmeye calismayin: klima sisteminin demonte
edilmesi ve sogutucu, yag ve diger parcalarla ilgili islemler yetkili
montér  tarafindan ve ilgili mevzuata uygun olarak
gerceklestiriimelidir.

Klimalar yeniden kullanim, geri donistirme ve geri kazanim igin
Ozel bir isleme tesisinde islenmelidir. Bu urtnun dogru sekilde
bertaraf edilmesini saglayarak, ¢evre ve insan saghgi icin olasi
olumsuz sonuglarin énlenmesine yardimci olacaksiniz. Daha fazla
bilgi icin yerel saticiniz veya yerel yetkili ile irtibat kurun.

= Piller su simgelerle isaretlenir:

Bu, pillerin siniflandiriimamis ev atiklariyla
KARISTIRILAMAYACAGI anlamina gelir. Semboliin altina bir
kimyasal sembol yazilmigsa, bu kimyasal semboliin anlami piller
belirli bir konsantrasyon tzerinde agir metal iceriyor demektir.
Olasi kimyasal semboller sunlardir: Pb: kursun (>%0,004).

Atik piller mutlaka yeniden kullanim igin 6zel bir isleme tesisinde
islenmelidir. Atik pillerin diizgin bir bigimde bertaraf edilmesini
saglayarak, cevre ve insan sagligina olasi olumsuz etkilerin
onlenmesine yardimci olabilirsiniz.

2 Bu dokiiman hakkinda

Bu Urlina satin aldiginiz igin tesekkir ederiz. Lutfen:

= Mimkin olan en iyi performansi elde etmek icin, kullanici
arayUzinu ¢aligstirmadan 6nce dokimanlari dikkatlice okuyun.

= Dokumanlari daha sonra bagvurmak tzere saklayin.
Hedef okuyucu
Son kullanicilar
BILGI
Bu cihaz magazalarda, hafif endustriyel tesislerde ve
ciftliklerde uzmanlar veya egitimli kullanicilar tarafindan

veya ticari alanlarda ve konutlarda normal kullanicilar
tarafindan kullaniimak lzere tasarlanmistir.

Dokiiman seti

Bu dokiman bir dokiiman setinin bir parcasidir. Tam set su
dokimanlari igerir:

= Genel giivenlik 6nlemleri:

= Sistemi galistirmadan 6nce mutlaka okumaniz gereken givenlik
talimatlan

= Formati: Basili (i¢ tnite kutusundan gikar)
» Kullanim kilavuzu:
= Temel kullanim i¢in hizli basvuru kilavuzu

= Formati: Basili (i¢ Unite kutusundan ¢ikar)

= Kullanici bagvuru kilavuzu:

= Temel ve gelismis kullanim icin ayrintih adim adim talimatlar ve
arkaplan bilgileri

= Format: Dijital dosyalar Su adrestedir; http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Uriinle verilen dokiimanlarin giincel siiriimlerine bolgesel Daikin web
sitesinden veya montoriiniizden ulasabilirsiniz.

Orijinal dokiiman Ingilizce dilinde yazilmistir. Diger dillere orijinal
dilinden ¢evrilmistir.

21 Bir bakista kullanici referans
kilavuzu
Boliim Aciklama

Genel glivenlik 6nlemleri Calistirmadan 6nce okumaniz

GEREKEN gtvenlik talimatlari

Dokimanlar hakkinda Kullanicr igin hangi dokiimanlar

mevcut

Sistem hakkinda = Komponentler

= Kullanici arabirimi

isletimi baslatmadan énce
yapilacaklar

isletim dncesinde

isletim Sistem nasil ¢alistirilir

Enerji tasarrufu ve optimum |Enerji tasarrufu nasil yapilir
isletim

Bakim ve servis Unitenin bakim ve servisi nasil yapilir

Sorun giderme Sorunlar olmasi halinde yapilmasi

gerekenler
Bertaraf Sistem nasil bertaraf edilir
Sozlik Terimlerin tanimi

3 Sistem hakkinda

Ses basinci seviyesi 70 dBA degerinden azdir.

UYARI: YANICI MADDE

Bu Unitenin igindeki R32 sogutucusu (uygulanabilir ise)
orta derecede tutuskandir. Kullanilacak sogutucu tipi icin
dis Unite spesifikasyonlarina bakin.

BILGI
PN

UYARI

= Yanls sokme veya takma elektrik carpmasina veya
yangina yol agabileceginden, kendi basiniza Unite
Uzerinde degisiklik, demontaj, sokme, tekrar kurma
veya tamir islemi YAPMAYIN. Saticiniza basvurun.

= Kaza eseri sogutucu kacaklari olmasi durumunda,
ciplak alev olmadigindan emin olun. Sogutucunun
kendisi tamamen guvenlidir ve toksik degildir. R410A
yanici olmayan bir sogutucudur ve R32 hafif derecede
tutuskan bir sodutucudur, ancak fan isiticilar, gaz
ocaklari, vs. tarafindan kullanilan yanma havasinin
bulundugu bir odaya kazara sizarlarsa zehirli gaz
uretirler. Calistirmaya tekrar baslamadan Once, her
zaman kacak noktasinin onarildigini veya duzeltildigini
uzman personele teyit ettirin.

FNA25~60A2VEB(9)
Split sistem klimalar
4P543324-3 — 2018.08

DAIKIN

Kullanici basvuru kilavuzu

3


http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

3 Sistem hakkinda

o

BILDIRIM

Cihazlarin veya aksesuarlarin hatali montaji veya
baglanmasi elektrik carpmasina, kisa devreye, sizintilara,
yangina veya diger cihaz hasarlarina neden olabilir.
Yalnizca Daikin tarafindan (Uretilen veya onaylanan
aksesuarlari, opsiyonel cihazlari ve yedek pargalari
kullanin.

31

Bilesenler

BILGI

Asagidaki sekil o6rnek olarak verilmistir ve sistem
planinizdan farkl olabilir.

i¢ tinite

Dig Unite

Kullanici arabirimi

Sogutucu borulari ve elektrik kablo baglantisi
Drenaj borusu

Elektrik garpmalarini dnlemek amaciyla dis Gnitenin
topraklanmasi icin topraklama kablosu.

-~ Q0T O

3.2 Unite kombinasyonlari ve
segenekleri

3.21 g iinite igin olasI segenekler
Asagidaki zorunlu opsiyonlara sahip oldugunuzdan emin olun:
= Kullanici arabirimi: Kablolu veya kablosuz

Musterinin talebine uygun olarak bir kullanici arabirimi secin. Uygun
bir kullanici arabirimi segmek icin asagidaki tabloya bakin.

Kullanici arabirimi

Kablolu kullanici arabirimi I

Kablosuz kullanici arabirimi

3.3 Kullanici arabirimi

A DIKKAT

= Kumandanin i¢ pargalarina ASLA dokunmayin.

« On paneli SOKMEYIN. Igerideki bazi pargalara
dokunulmasi tehlikelidir ve cihaz sorunlari meydana
gelebilir. Dahili pargalarin kontrol ve ayarl icin
saticiniza bagvurun.

Bu kullanim kilavuzu, sistemin ana fonksiyonlarinin tam kapsayici
olmayan bir genel aciklamasini verecektir.

Kullanici arabirimi hakkinda daha fazla bilgi icin takili olan kullanici
arabiriminin kullanim kilavuzuna bakin.

3.4 R32 sogutucu kullanan unitelerle
ilgili bilgiler

A

DIKKAT

Hava girisine veya cikisina parmak, gubuk veya baska
cisimler SOKMAYIN. Fan mahfazasini SOKMEYIN. Fan
yuksek devirde dondiginde yaralanmaya neden olur.

A UYARI

Higbir zaman Unitenin yakininda sag spreyi, cila veya boya
gibi tutusabilir bir sprey kullanmayin. Bir yangin veya R32
sogutucu olmasi halinde, sogutucu kagak sensoru
tarafindan hatali algilama meydana gelebilir."

A

DIKKAT
= Kumandanin i¢ parcalarina ASLA dokunmayin.

= On paneli SOKMEYIN. Igerideki bazi parcalara
dokunulmasi tehlikelidir ve cihaz sorunlari meydana
gelebilir. Dahili pargalarin kontrol ve ayari igin
saticiniza bagvurun.

& DIKKAT

Yanik kokusu almadidiniz slirece veya Unitenin kisa bir
tamir periyodu, muayenesi veya temizligi sirasinda olan
disinda kesiciyi KAPATMAYIN. Aksi taktirde, sogutucu
kacagi ALGILANAMAZ.'

A DIKKAT
Yuksek derecede hava gecgirmez hacimlere, or. ses
yalitimli odalar veya sizdirmaz kapili odalar."

BILDIRIM

Kumandanin igletim panelini benzin, tiner, kimyasal iceren
toz bezi, vs. ile SILMEYIN. Panel rengini kaybedebilir ya
da kaplamasi kalkabilir. Eger agir bigimde kirlenmisse,
suyla seyreltiimis noétral deterjanla islatilan bir bezi iyice
sikip paneli silerek temizleyin. Baska bir kuru bezle silin.

A DIKKAT
Bu unite, sogutucu kacak detektdrt gibi elektrikle galisan
emniyet tedbirleri ile donatilmistir. Etkili olabilmesi igin,
montajdan sonra, kisa servis periyotlari hari¢ tUnitenin her

zaman elektrikle beslenmesi gerekir.'

BILDIRIM
HICBIR ZAMAN kullanici arabirimi diigmesine sert, sivri bir
cisimle bastirmayin. Kullanici arabirimi zarar gorebilir.

A DIKKAT
Duman, gaz, kimyasal maddeler vb. ile dolu yerlere
KURMAYIN veya buralarda KULLANMAYIN. i¢ Gnitenin
icindeki sensdrler bu maddeleri algilayabilir ve bir sogutucu
kagagi anormalligi gosterebilir.

BILDIRIM
HICBIR ZAMAN kullanici arabiriminin elektrik kablosunu

cekmeyin ya da biikmeyin. Unitenin arizali galismasina
neden olabilir.

M Yalnizca R32 sogutucu kullanan dniteler icin. Kullanilacak sogutucu tipi igin dis iinite spesifikasyonlarina bakin.

Kullanici basvuru kilavuzu
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4 isletim dncesinde

4

isletim dncesinde

A

UYARI

Duzeltme, onarim ve bakimla ilgili olarak saticiniza
basvurun. Eksik yapilan dizeltme, onarim ve bakim su
sizintisina, elektrik carpmasina ve yangina yol agabilir.

A

DIKKAT

Tltstileme  tipi  bocek ilaci  kullanirken  sistemi
CALISTIRMAYIN. Kimyasallar unite iginde toplanabilir ve
kimyasallara asiri duyarli kimselerin saghgini tehlikeye
atabilir.

A

UYARI

Klimanin tasinmasi ve yeniden montaji igin bayiinize
danisin. Yanlis montaj su kagaklarina, elektrik garpmasina
ve yangina neden olabilir.

DIKKAT

Kiigiik gocuklari, bitkileri veya hayvanlari HICBIR ZAMAN
hava akisina dogrudan maruz birakmayin.

A

UYARI

ic tnitenin veya kullanici arabiriminin i1slanmasina HICBIR
ZAMAN izin vermeyin. Elektrik garpmasina veya yangina
neden olabilir.

e b

BILDIRIM
Kullanici arabirimini dogrudan glines 15131 alan bir yere

YERLESTIRMEYIN. LCD ekranin rengi bozulabilir veya
verileri gostermeyebilir.

UYARI

Dig Unitenin  hemen yakinina herhangi bir nesne
YERLESTIRMEYIN ve (inite gevresinde yaprak ve baska
kalintilarin BIRIKMEMESINI saglayin. Yapraklar (niteye
girebilecek kuclk hayvanlar icin cazip bir yuvadir. Bu tur
hayvanlar Uniteye girerek, elektrikli parcalarla temas edip
arizaya, dumana veya yangina neden olabilir.

e

BILDIRIM
Oda Unitesinin altina nemden zarar gérebilecek maddeleri

KOYMAYIN. Nem %80'in uzerinde ise, drenaj cikisl
ttkanmis veya filtre kirlenmisse yogusma olusabilir.

o

BILDIRIM
Drenaj hortumunu duzglin drenaj saglayacak sekilde

dizenleyin. Kusurlu drenaj bina, mobilya vb. islanmasina
neden olabilir.

>

UYARI

Kullanici arabirimini su sigramasi mimkin olan bir yere
yerlestirmekten kacginin. Makinenin igine giren su elektrik
kacagina neden olabilir ya da dahili elektronik parcalara
zarar verebilir.

®

BILDIRIM
Glcun karter isiticisina  gitmesinin  saglanmasi  ve

kompresoriin korunmasi igin ¢alistirmadan 6 saat 6nce
glcu actiginizdan emin olun.

UYARI

Bu Unite elektrikli ve sicak pargalar icerir.

UYARI

Uniteyi calistirmadan énce, montajin  bir montajci
tarafindan dogru bir sekilde gergeklestirildiginden emin
olun.

UYARI

HICBIR ZAMAN (initenin yakininda sag spreyi, cila veya
boya gibi tutusabilir bir sprey kullanmayin. Bir yangina
neden olabilir.

Bu kullanim kilavuzu asagidaki standart kumandali sistemler igindir.
Calistirmaya baslamadan 6nce, sizin sistem tip ve modelinize uyan
isletim igin saticinizla temas kurun. Sayet kurulumunuzda istege
uyarlanmig bir kontrol sistemi mevcutsa, saticinizdan sisteminize
uyan isletimi isteyin.

5

5.1

Calistirma

Calisma sahasi

Emniyetli ve etkin galismasi igin Uniteyi asadidaki sicaklik ve nem
sinirlarinda kullanin.

> BB B BB BB

DIKKAT R410A sogutucu kullanan dig iiniteler
Isi esanjori kanatgiklarina DOKUNMAYIN. Bu kanatgiklar Dis Unite Sogutma Isitma
keskindir ve kesilme yaralanmasina yol agabilir. RR71~125 .ﬁﬂ -15~46°C DB —
UYARI @g 18~37°C DB —
Tutusabili};ﬁ[s:&e&:\i{s&sirg klimanin 3I/ak|n|rt1)§ KOYMAYINI 12~28°C WB
ve sprey . Bunun yapilmasi bir yangina yo RQ71~125 —5-46°C DB —9-21°C DB
acabilir. °
-10~15°C WB

UYARI @ﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB
Unitenin iginde tutusabilir malzemeler BULUNDURMAYIN. 12~28°C WB
Patlamaya veya yangina neden olabilirler.

RXS25~60 Dﬂ —10~46°C DB —15~24°C DB

p °

DIKKAT -16~18°C WB
Vicudunuzu uzun sireyle hava akisina maruz birakmaniz Qﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
saghginiz igin sakincahdir.
DIKKAT 3MXS40~68 .ﬁﬂ -10~46°C DB -15~24°C DB
Yakicili ekipmanlar sistemle ile birlikte kullaniliyorsa, AMXS68~80 ~16~18°C WB
oksijen yetersizliginin 6niine gegmek igin oday yeterince 5MXS90 @g 18~32°C DB 10~30°C DB
havalandirin.
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6 Enerji tasarrufu ve optimum igletim

R410A sogutucu kullanan dig liniteler

6 Enerji tasarrufu ve optimum
isletim

& DIKKAT

Bu Unite, sogutucu kagak detektori gibi elektrikle ¢alisan
emniyet tedbirleri ile donatilmistir. Etkili olabilmesi igin,
montajdan sonra, kisa servis periyotlari hari¢ Unitenin her
zaman elektrikle beslenmesi gerekir."

Dis uinite Sogutma Isitma
RZQG71~140 Qﬂ —-15~50°C DB —-19~21°C DB
¢ —20~15,5°C WB
@g 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
RZQSG71~140 Dg -15~46°C DB —14~21°C DB
) -15~15,5°C WB
Qg 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
RZQ200~250 Qﬂ -5~46°C DB —14~21°C DB
° —-15~15°C WB
@g 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
ic nem <%80@
R32 sogutucu kullanan dig uiniteler
Dig linite Sogutma Isitma
RXM25~60 mg -10~46°C DB —-15~24°C DB
° -16~18°C WB
Qg 18~32°C DB 10~30°C DB
3MXM40~68 Qg -10~46°C DB —-15~24°C DB
4MXM68~80 ° —-16~18°C WB
5MXM90 Q[ﬂ 18~32°C DB 10~30°C DB
RZAG35~60 Qg —20~52°C DB —20~24°C DB
° —21~18°C WB
Qg 18~32°C DB 10~30°C DB
RZAG71~140 Qg —20~52°C DB -19,5~21°C DB
: —-20~15,5°C WB
Q[ﬂ 18~37°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
RZASG71~140 Qg -15~46°C DB —-14~21°C DB
° -15~15,5°C WB
Qg 20~37°C DB 10~27°C DB
14~28°C WB
ic nem <%80@®
Sembol Aciklama
ﬁg Dis sicaklik
[ ]
@ﬂ ic sicaklik

(@) Yogusmayi ve Uniteden disari su damlamasini dnlemek

icin. Sicaklik veya nem bu kosullarin 6tesinde ise, emniyet

cihazlari devreye sokulabilir ve klima ¢alismayabilir.

Sistemin dogru bir sekilde galismasini saglamak icin asagdidaki
Onlemlere uyun.

= Konforlu bir ortam igin oda sicakligini dogru bir sekilde ayarlayin.
Asiri 1sitma veya sogutmadan kaginin.

= Sogutma isletimi sirasinda, perdeler veya gilineslikler kullanarak
odaya direk glines 15131 girisini 6nleyin.

= Sik sik havalandirin. Uzun sureli kullanim havalandirmaya 6zel
onem verilmesini gerektirir.

= Kapi ve pencereleri kapali tutun. Kapi ve pencereler acik kalirsa,
hava odanizdan digarl akacak ve sogutma veya Isitma etkisinin
azalmasina neden olacaktir.

= Cok fazla sogutma veya isitma YAPMAMAYA dikkat edin. Eneriji
tasarrufu igin sicaklik ayarini orta kararda tutun.

= HICBIR ZAMAN {initenin hava girisi veya hava cikisi yakinina
cisimler yerlestirmeyin. Bunu yapmak, isitma/sogutma etkisini
azaltabilir veya isletimi durdurabilir.

= Ekran ;@a
filtreleri temizleyin (bkz.
icin" sayfa 7).

(hava filtresini temizleme zamani) g0sterdiginde,
"7.2.3 Hava filtresini temizlemek

« g Uniteyi ve kullanici arabirimini televizyonlar, radyolar, miizik
setleri ve diger benzer cihazlardan en az 1 m uzakta tutun. Bunun
yapillmamasi parazit veya resim bozulmasina yol agabilir.

= Sudan zarar
KOYMAYIN.

= Nem %80’'in Uzerinde veya drenaj cikisi tikanmigsa yogusma
olugabilir.

gorebileceklerinden i¢c Unitenin altina esya

7 Bakim ve servis

Uriinlerimizin kullanim émri on (10) yildir.

71 Genel bakis: Bakim ve servis

Montajci bir yillik bakim yapmalidir.
Sogutucu hakkinda

Bu driin florlu sera gazlan icerir. Gazlari KESINLIKLE atmosfere
desarj etmeyin.

Sogutucu tipi: R32
Kuresel 1sinma potansiyel (GWP) degeri: 675
Sogutucu tipi: R410A
Kuresel 1sinma potansiyel (GWP) degeri: 2087,5
@ BiLDIRIM
Avrupa'da, sistemdeki toplam sogutucu sarjinin sera gazi

emisyonlar (ton CO,-esdegeri olarak ifade edilir) bakim
araliklarini belirlemede kullanilir. iigili mevzuati takip edin.

Sera gazi emisyonlarini  hesaplama formiilii:
Sogutucunun GWP degeri x Toplam sogutucu sarji [kg
olarak] / 1000

Daha fazla bilgi igin litfen montaj gorevlisi ile temas kurun.

M Yalnizca R32 sogutucu kullanan dniteler icin. Kullanilacak sogutucu tipi igin dis iinite spesifikasyonlarina bakin.

Kullanici basvuru kilavuzu
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7 Bakim ve servis

A UYARI

R410A yanici olmayan bir sogutucudur ve R32 hafif
derecede tutuskandir; normal olarak kagak yapmazlar.
Sogutucu odanin iginde kagak yapar ve ocak, isitici ya da
firn atesi ile temas ederse, yangina (R32 olmasi halinde)
veya zararli gaz olusumuna yol agabilir.

Alevli 1sitma cihazlarini kapatin, oday! havalandirin ve
Uniteyi aldiginiz saticiyla temas kurun.

Servis elemani, sogutucunun kagak yaptigi kisimdaki
onarimi yaptigini teyit edinceye kadar tniteyi kullanmayin.

A UYARI

= Sogutucu cevrimi parcalarini  DELMEYIN ya da
YAKMAYIN.

= Uretici tarafindan  onerilenler disinda  temizlik
malzemeleri veya buz ¢6zme islemini hizlandirma
yontemleri KULLANMAYIN.

= Sistemin icindeki sogutucunun kokusuz olduguna
dikkat edin.

BILDIRIM
Bakim yetkili montajci veya servis personeli tarafindan
YAPILMALIDIR.

En az yilda bir kez bakim yapilmasini éneririz. Ancak,
yurarlikteki mevzuat daha kisa bakim araliklari
gerektirebilir.

TEHLIKE: ELEKTRIK GARPMASI RiSKi

Klimay1 veya hava filtresini temizlemek igin calismayi
durdurdugunuzdan ve  tim glc beslemelerini
kapattiginizdan emin olun. Aksi takdirde elektrik carpmasi
ve yaralanma meydana gelebilir. Unitenin sogutucu kagak
sensori ile donatiimis olmasi durumunda, algilama
islevselligini korumak icin temizlikten hemen sonra gug
kaynag kesicisini tekrar agin.

A UYARI

Olasi elektrik carpmasi kazalarini veya yanginlari énlemek
igin:

= Uniteyi KESINLIKLE yikamayin.

= Uniteyi KESINLIKLE elleriniz 1slakken calistirmayin.

= Unite Gizerine KESINLIKLE su iceren égeler koymayin.

A DIKKAT
Uzun siire kullanimdan sonra unite standi ve baglantisinda

hasar kontrolu gerceklestirin. Hasarli ise, tnite disebilir ve
yaralanmaya yol acgabilir.

A DIKKAT

Is1 esanjoru kanatgiklarina DOKUNMAYIN. Bu kanatgiklar
keskindir ve kesilme yaralanmasina yol agabilir.

BILDIRIM
Is1 esanj6érunu temizlerken anahtar kutusu ve fan motorunu
mutlaka sokin. Su veya deterjan, elektronik parcalarin
izolasyonunu zayiflatabilir ve bu pargalarin yanmasina
neden olabilir.

A UYARI

Yiksek vyerlerde merdivenle calisirken dikkatli olmak
gerekir.

7.2 Hava filtresi, emme 1zgarasi, hava
cikisi ve dis panelleri temizleme

7.21 Drenaj tavasini temizlemek i¢gin

Drenaj tepsisini tikali ve tozlu OLMAYACAK sekilde temizleyin.

Toz girmesini 6nlemek igin drenaj tavasini 6rtin.

7.2.2 Hava cikigi ve dis panelleri temizlemek
icin

UYARI

ic tniteyi ISLATMAYIN. Olasi sonug: Elektrik carpmasi
veya yangin.

@ BiLDIRIM
= Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sivi bocek
ilaci KULLANMAYIN. Olasi sonug: Renk bozulmasi ve
deformasyon.
= 50°C veya daha sicak su veya hava KULLANMAYIN.
Olasi sonug: Renk bozulmasi ve deformasyon.

= Bigagr suyla yikarken kuvvetli OVALAMAYIN. Olasi
sonug: Yuzey kaplamasi soyulur.

Yumusak bir bezle temizleyin. Lekeleri temizlemek zor ise, su veya
nétral deterjan kullanin.

7.2.3 Hava filtresini temizlemek igin

Hava filtresi ne zaman temizlenmeli:

= Pratik yontem: 6 ayda bir temizleyin. Oda icindeki hava asir kirli
ise, temizleme sikhigini artirin.

» Ayarlara bagl olarak, kullanici arabirimi HAVA FILTRESI
TEMIZLEME ZAMANI bildirimini  gériintiileyebilir.  Bildirim
gOruntulendigi zaman hava filtresini temizleyin.

= Kiri temizlemek mumkin degilse, hava filtresini (= opsiyonel
ekipman) degistirin.

Hava filtresi nasil temizlenir:
1 Gucl KAPALI konuma getirin.

2 Hava filtresini cikartin. Kancalarn itin ve filtreyi asagidaki
sekilde gosterildigi gibi gekin. (25 ve 35 tipi icin 2 kanca veya 50
ve 60 tipi icin 3 kanca)

alttan emme

onden emme

3 Hava filtresini temizleyin. Elektrikli suplrge kullanin veya
suyla yikayin. Hava filtresi ¢ok kirli ise, yumusak bir firca ve
notral deterjan kullanin.
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8 Sorun giderme

Hava filtresini golgede kurutun.

Hava filtresini yerine tekrar takin. Filtreyi kanadin arkasina
asin ve kancalari asag iterken ana Uniteye filtreyi takin.

onden emme alttan emme

6 Gucu ACIK konuma getirin.
7 FILTRE ISARETI SIFIRLAMA butonuna basin.

Sonug: Kullanici arabiriminden HAVA FILTRESI TEMIZLEME
ZAMANI bildirimi kaybolur.

7.3 Satig sonrasi servis ve garanti

7.31 Garanti siiresi

= Bu urin, satici tarafindan kurulum sirasinda doldurulan bir garanti
icermektedir. Tamamlanan kart musteri tarafindan dikkatle kontrol
edilmeli ve saklanmalidir.

= Urliniin garanti siiresi igcinde onarilmasi gerektiginde, saticiniza
basvurun ve garanti kartinizi hazir bulundurun.

7.3.2 Onerilen bakim ve muayene

Birkac yil kullanildiktan sonra Unitede toz birikeceginden dolayi,
Unitenin performansinda belirli bir disus gézlenecektir. Sokilmesi ve
Unitelerin icinin temizlenmesi teknik uzmanhk gerektirdigi ve
Unitelerinizin en iyi bakim durumunun temini igin, normal bakim
faaliyetlerine ilaveten bir bakim ve muayene so6zlesmesi
imzalamanizi éneririz. Unitenizi miimkiin oldugunca (iziin siire galisir
durumda korumak lzere satici agimizin zaruri elemanlarin strekli bir
stokuna erisimi vardir. Daha fazla bilgi i¢in saticinizla temas kurun.

Saticinizdan bir miidahale istediginizde daima sunlari belirtin:
» Unitenin tam model ismi.

« Imalat numarasi ({initenin plakasi tizerinde belirtilir).

= Kurulum tarihi.

= Belirtiler veya ariza ve hatanin ayrintilari.

UYARI

= Yanls sokme veya takma elektrik carpmasina veya
yangina yol acabileceginden, kendi basiniza Unite
Uzerinde degisiklik, demontaj, sokme, tekrar kurma
veya tamir islemi YAPMAYIN. Saticiniza basvurun.

Kaza eseri sogutucu kacaklari olmasi durumunda,
ciplak alev olmadigindan emin olun. Sogutucunun
kendisi tamamen guvenlidir ve toksik degildir. R410A
yanici olmayan bir sogutucudur ve R32 hafif derecede
tutuskan bir sodutucudur, ancak fan isiticilar, gaz
ocaklari, vs. tarafindan kullanilan yanma havasinin
bulundugu bir odaya kazara sizarlarsa zehirli gaz
uretirler. Calistirmaya tekrar baslamadan Once, her
zaman kacak noktasinin onarildigini veya duzeltildigini
uzman personele teyit ettirin.

7.3.3 Onerilen bakim ve muayene periyotlari

Bahsedilen bakim ve degistirme periyotlarinin, elemanlarin garanti
suresi ile ilgili olmadigina dikkat edin.

Eleman Muayene Bakim periyodu
periyodu | (degistirmeler ve/veya
onarimlar)
Elektrik motoru 1yl 20.000 saat
Baski devre karti 25.000 saat
IsI esanjori 5yil
Sensor (termistor, vs.) 5yil
Kullanici arabirimi ve 25.000 saat
anahtarlar
Drenaj tavasi 8 yil
Genlesme valfi 20.000 saat
Solenoit vana 20.000 saat

Tablo asagidaki kullanim sartlarini kabul etmektedir:

= Unitenin sik sik acilip kapatilmadan normal kullanimi. Modele
bagh olarak, makinenin 6 sefer/saatten fazla acilip
kapatiimamasini tavsiye ederiz.

= Unitenin calisma saatleri 10 saat/giin ve 2.500 saat/yil olarak
kabul edilmigtir.

@ BiLDIRIM
= Tablo ana parcgalari gostermektedir. Daha fazla ayrinti
icin bakim ve muayene sdzlesmenize bakin.

= Tablo, bakim periyotlarinin &nerilen araliklarini
gOstermektedir. Bununla birlikte, Unitenin - mUmkin
oldudu kadar uzun sire galisir durumda korunmasi igin
daha kisa siirede bakim islemi gerekebilir. Onerilen
araliklar, bakim ve muayene Ucretlerinin butcelenmesi
acisindan uygun bakim planlamasi igin kullanilabilir.
Bakim ve muayene soézlesmesinin icerigine bagh
olarak, muayene ve bakim periyotlari gergekte
belirtilenden daha kisa olabilir.

8 Sorun giderme

Asagidaki bozukluklardan biri oldujunda asagida gdsterilen

onlemleri alin ve saticinizla temas kurun.

A UYARI

isletimi durdurun ve beklenmedik herhangi bir sey
olursa (yanik kokusu, vs.) giicii kapatin.

Boyle durumlarda uniteyi calisir durumda birakmak
kirimaya, elektrik ¢garpmasina veya yangina yol agabilir.
Saticiniza bagvurun.

Kullanici basvuru kilavuzu
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8 Sorun giderme

A UYARI

Unitenin sogutucu kagak sensoérii ile donatilmis olmasi

durumunda’,

yalnizca kullanici

arabirimindeki ACMA/

KAPAMA digmesini kullanarak Uniteyi kapatin.

Ariza

Onlem

Sistem yetkili bir servis elemani tarafindan ONARILMALIDIR.

Ariza

Onlem

Sigorta, kesici veya toprak kagagi
kesicisi gibi bir emniyet cihazi sik sik
devreye girdiginde veya ACMA/
KAPAMA anahtari diizgin

calismadiginda.

Ana gu¢ anahtarini
kapatin. R32 sogutucu
olmasi durumunda,
yalnizca kullanici
arabirimindeki ACMA/
KAPAMA digmesini
kullanarak glict kapatin
ve saticiniza basvurun.

Uniteden su siziyorsa.

Calismayi durdurun.

isletim diigmesi diizgiin ¢alismiyor.

Ana gu¢ anahtarini
kapatin. R32 sogutucu
olmasi durumunda,
yalnizca kullanici
arabirimindeki ACMA/
KAPAMA dugmesini
kullanarak guicu kapatin
ve saticiniza basvurun.

Eger kullanici arabirim ekrani Unite
numarasini gésteriyor, isletim lambasi
yanip sénuyor ve bir hata kodu

gérunuyorsa.

Montajciniza haber verin
ve hata kodunu bildirin.

Yukarida bahsedilen

CALISMIYORSA ve yukarida bahsedilen hicbir

durumlar  disinda sistem dogru

ariza yoksa,

asagidaki prosedirlere gore sistemi inceleyin.

Sistem c¢aligiyor ancak
sogutma veya isitma
yetersiz.

= Hava akis

= Odaya

Dis veya i¢ Unitenin hava giris ya da
cikisinin bir engelle tikanmis olmadigini
kontrol edin. Engelleri kaldirin ve havanin
serbestce akabilecedinden emin olun.

Hava filtresinin tikali olup olmadigini
kontrol edin. Hava filtresinin
temizlenmesi igin saticiniza basvurun.

= Sicaklik ayarini kontrol edin. Kullanici

arabiriminin kilavuzuna bakin.

yoninin  dogru  olup
olmadigini  kontrol  edin.  Kullanici
arabiriminin kilavuzuna bakin.

Fanin  dasuk hiz ayarinda olup
olmadigini  kontrol  edin.  Kullanici
arabiriminin kilavuzuna bakin.

Acik kapi veya pencereler var mi kontrol
edin. Ruzgarin igeri girmesini 6nlemek
icin kapilari ve pencereleri kapatin.

direk glnes 1s1ginin  girip
girmedigini kontrol edin. Perdeler veya
glneslikler kullanin.

Odanin 1s1 kaynagr asir oldugunda
(sogutma sirasinda). Odanin 1s1 kazanci
cok blyukse sogutma etkisi azalir.

Sogutma igletimi sirasinda odada ¢ok
fazla insan olup olmadigini kontrol edin.
Odanin 1s1 kaynaginin asiri  olup
olmadigini kontrol edin.

Ariza

Onlem

Unite hig calismiyorsa. |=

= Sigortalarin

Elektrik kesintisi olup olmadigini kontrol
edin. Elektrik gelene kadar bekleyin.
isletim sirasinda elektrik  kesilmesi
olursa, elektrik geri gelir gelmez sistem
otomatik olarak yeniden caligir.

yanik olmadigint  veya
kesicilerin devreye girmedigini kontrol
edin. Gerekirse sigortay! degistirin veya
kesiciyi sifirlayin.

Uzaktan kumandada piller takili mi?

Zamanlayici ayari dogru mu?

isletim aniden duruyor. |=

(calisma lambasi yanip
sonuyor.)

Hava filtresinin tikali olup olmadigini
kontrol edin. Hava filtresinin
temizlenmesi igin saticiniza basvurun (i¢
Unite kilavuzundaki "Bakim" bolimine
bakin).

= Dis veya i¢ uUnitenin hava giris ya da

cikisinin bir engelle tikanmis olmadigini
kontrol edin. Engelleri kaldirin, kesiciyi
OFF ve tekrar ON konumuna getirin.
Lamba hala yanip sénlyorsa, saticinizi
arayin.

Coklu sistemdeki disg Uniteye bagl tim i¢
Unitelerin ayni modda calisip
calismadigini kontrol edin.

isletim sirasinda
anormal bir galisma
meydana geliyor.

Simsek c¢akmasi veya radyo dalgalar
nedeniyle Unitede islev  bozuklugu
olugabilir. Kesiciyi OFF ve tekrar ON
konumuna getirin.

= Sogutucu kagak sensorii olmasi halinde:’

M Yalnizca R32 sogutucu kullanan dniteler icin. Kullanilacak sogutucu tipi igin dis (inite spesifikasyonlarina bakin.

FNA25~60A2VEB(9)
Split sistem klimalar
4P543324-3 — 2018.08

DAIKIN

Kullanici basvuru kilavuzu

9



9 Bertaraf

Ariza Onlem

Unite kapatildiginda
bile fan dénuyor.
(Cal@mfi Ifambam = Kullanici arabirim ekraninda hata kodu
yanip sényor.) "ALO"  gosteriliyorsa, sogutucu kagagi
olabilir. Oday! havalandirin ve saticiniza
basvurun.

Sogutucu kagak sensori calismaya
basladi:

Unite i1sitma veya
sogutma yapmiyor ve
havalandirma ayari
"GUgcli hava akisI" na
gegiyor. (Calisma
lambasi yanip
sonuyor.)

= Kullanici arabirim ekraninda hata kodu
"HO"  GOSTERILMIYORSA, sogutucu
kagcagi yoktur veya algilama devam
etmektedir. Kagak tespit edilmezse, fan
birkag dakika sonra otomatik olarak
kapanir.

Unite kapatildiginda
bile i¢ veya dig

{initenin fani dontiyor Bazen sogutucu kagak sensorii, sogutucu

akiskandan baska maddeleri yanhslikla
tespit eder, Or. bocek ilaci veya sag spreyi.

Kullanici arabirim
ekraninda hata kodu
"ALO" gosteriliyor.

Kullanici arabirim = Sogutucu kagak sensorunun arizasi.
ekraninda hata kodu

= Sogutucu kagak sensoriiniin kablosu
" H" gosteriliyor. 9 ¢

kopuk.

= Sogutucu kagak sensoriniin  kablo
baglantisi tamamlanmamis.

= Ana baski devre kartinin arizasi.

Saticiniza bagvurun.

= Sogutucu kagak sensori igin hata kodlari." Kod gosterimi asagida
gOsterildigi gibi degisir ve uzun bir bip sesi duyulur.

Ana kod icerigi
10 Sogutucu kagagdi tespit edildi.
CH Sogutucu kacak sensoriiniin
anormalligi.

Yukaridaki bitin maddeleri kontrol ettikten sonra, problemi kendiniz
gideremiyorsaniz montajcinizla temas kurun ve belirtileri, Gnitenin
tam model ismini (mimkiinse imalat numarasi ile birlikte) ve kurulma
tarihini (muhtemelen garanti karti Gzerinde yazilidir) bildirin.

8.1 Sistem arizasi OLMAYAN belirtiler
Asagidaki belirtiler sistem arizasi DEGILDIR:

8.1.1 Belirti: Sistem ¢alismiyor

= Kullanici arabirimindeki ACMA/KAPAMA digmesine basildiktan
hemen sonra klima galismiyor. Isletim lambasi yaniyorsa, klima
normal durumdadir. Hemen yeniden calismaya baslamaz ¢unku
klimanin asir yiklenmesini 6nlemek icin bir emniyet cihazi
devreye girmistir. 3 dakika sonra klima otomatik olarak tekrar
acilacaktir.

= Gug¢ beslemesi agildiktan hemen sonra klima galismaya
baslamiyor. Mikrobilgisayar isletime hazirlanana kadar 1 dakika
bekleyin.

= Basildiktan sonra sicaklik ayar butonu eski konuma donduginde
klima hemen yeniden calismiyor. Hemen yeniden c¢alismaya
baslamaz ¢unku klimanin asir yuklenmesini 6nlemek igin bir
emniyet cihazi devreye girmistir. 3 dakika sonra klima otomatik
olarak tekrar acgilacaktir.

= Dis Unite durmus. Bunun nedeni oda sicakliginin ayar sicakligina
ulagmasidir. Unite fan igletimine gegiyor. Kullanici arabiriminde
(harici kontrol simgesi) goruntilenir ve gercek isletim
kullanici arabirimi ayarindan farklidir. Goklu split modeller igin i¢
Unitelerin igletim moduna bagh olarak mikrobilgisayar asagdidaki
kontroll gerceklestirir.

= Fan hizi ayardan farkhidir. Fan hizi kontrol butonuna basiimasi fan
hizini degistirmez. Oda sicakligi, 1sitma modunda ayar sicakligina
ulastiginda, dis Uniteden kapasite girisi durmustur ve i¢c Unite
yalniz fan modunda (L sekmesi) ¢alisir. Coklu split olmasi halinde,
ic Unite fan durdurma ve yalniz fan modunu (L sekmesi) sirayla
calistinr. Bunun amaci odada bulunanlara soduk havanin
dogrudan uflenmesini 6nlemektir.

8.1.2 Belirti: Bir iiniteden (ig linite) beyaz bugu
cikiyor

= Sogutma isletimi sirasinda nem yiksek oldugunda (yagh ve tozlu
yerlerde). Bir i¢ Unitenin igi gok kirlenmisse, oda icindeki sicaklik
dagiimi esit olmaz. i¢ Gnitenin iginin temizlenmesi gerekir.
Unitenin temizlenmesi lizerine ayrintilar igin saticiniza danisin. Bu
islem yetkili bir servis goérevlisi tarafindan yapilmalidir.

= Klima, buz ¢6zme isleminden sonra Isitma isletimine gegis
yaptirildiginda. Buz ¢ézme ile olusturulan nem buhar haline gelir
ve tahliye edilir.

8.1.3 Belirti: Uniteden toz gikiyor

Uzun bir stire boyunca unite ilk kez kullanildiginda. Bu, Unitenin icine
toz girmesindendir.

8.1.4 Belirti: Uniteler koku salabilir

Unite oda, mobilya, sigara vs. kokusunu emebilir ve ardindan onu
yeniden yayabilir.

8.1.5  Belirti: isletim aniden durdu (isletim 1181
yaniyor)

Yuksek voltaj dalgalanmalari nedeniyle sistem korumasi igin klima
durabilir. Otomatik olarak yaklasik 3 dakika iginde ¢alismaya yeniden
baslar.

8.1.6 Belirti: Klima igletimde degilken dis fan
doniiyor

» Isletim durduktan sonra. Dis fan sistem korumasi igin 30 saniye
daha dénmeye devam eder.

= Klima igletimde degilken. Dis sicaklik ¢cok yiksek oldugunda, dis
fan sistem korumasi igin ddnmeye baslar.

8.1.7 Belirti: Isitma igletimi aniden durur ve bir

Sistem dis Unitedeki donmayi gideriyor. 3 ila 8 dakika beklemeniz
gerekir.

9 Bertaraf

@ BiLDIRIM

- Sistemi kendi kendinize demonte etmeye CALISMAYIN:
sistemin demonte edilmesi ve sogutucu, yag ve diger
parcalarla ilgili islemler ilgili mevzuata uygun olarak
GERCEKLESTIRILMELIDIR. Uniteler yeniden kullanim,
geri donustirme ve kazanim igin 6zel bir isleme tesisinde
ISLENMELIDIR.

M Yalnizca R32 sogutucu kullanan dniteler icin. Kullanilacak sogutucu tipi igin dis iinite spesifikasyonlarina bakin.

Kullanici basvuru kilavuzu
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10 Sozluk

10  Sozluk

DHW = Kullanim sicak suyu
Herhangi tipte bir binada konut ihtiyaci igin kullanilan sicak
su.

LWT = Cikis suyu sicakligi
Isi pompasinin su ¢ikisindaki su sicakhgi.

Satici
Uriiniin satis dagiticisidir.

Yetkili montor
Uriinii monte etmeye yetkili teknik kigilerdir.

Kullanici
Uriiniin sahibi ve/veya Uriini kullanan kisidir.

ilgili mevzuat
Belirli bir Griin veya urtndn kullanildigr Ulke igin gegerli ve
yururlikte olan tim uluslararasi, Avrupa, ulusal ve bolgesel
direktifler, kanunlar, yonetmelikler ve/veya yasalardir.

Servis sirketi
Uriin igin gerekli servisin gergeklestiriimesini veya koordine
edilmesini saglayan uzman sirkettir.

Montaj kilavuzu
Belirli bir Uriin veya uygulama igin hazirlanan ve montaj,
yapilandirma ve bakim ¢alismalarini agiklayan kilavuzdur.

Kullanim kilavuzu
Belirli bir Grtin veya uygulama i¢in hazirlanan ve ilgili Grinin
nasil kullanilacagini agiklayan kilavuzdur.

Aksesuarlar
Uriinle birlikte verilen ve ilgili kilavuzlarda agiklandigi
sekilde yerlestiriimesi/monte edilmesi gereken etiketler,
kilavuzlar, bilgi formlari ve cihazlardir.

Opsiyonel cihazlar
ilgili kilavuzlarda aciklanan talimatlara uygun olarak iriinle
birlikte kullanilabilecek, Daikin tarafindan Uretilen veya
onaylanan cihazlardir.

Sahada temin edilir
llgili kilavuzlarda agiklanan talimatlara uygun olarak iriinle
birlikte kullanilabilecek, ancak  Daikin  tarafindan
URETILMEYEN cihazlardir.

FNA25~60A2VEB(9) DAIKIN
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