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1 | A dokumentum bemutatasa

1 A dokumentum bemutatasa

Koszonjuk, hogy megvasarolta ezt a terméket. Kérjik:

= QOlvassa el alaposan a dokumentaciot, miel6tt mdkodtetné a taviranyitét. Csak igy
garantalhatd a lehetd legjobb teljesitmény.

= Kérdezze meg a szerel6t, hogy milyen bedllitdsokat hasznalt a rendszer Gzembe
allitasakor. Ellendrizze, hogy kitdltotte-e a szerelSi bedllitdsok tablazatot. Ha
NEM, kérje meg, hogy pdtolja azt.

= Orizze meg a dokumentaciot, késébb még sziikség lehet ra.
Célkozonség
Végfelhasznaldk

Dokumentaciokészlet

Ez a dokumentum egy dokumentacidkészlet része. A teljes dokumentacidokészlet a
kovetkez6kbdl all:

= Altalanos biztonsagi 6vintézkedések:
- Biztonsagi tudnivaldk, amelyeket el kell olvasnia a felszerelés el6tt
- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Uzemeltetési kézikonyv:
- Gyors osszefoglald az egyszer( felhasznalasrol
- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= Felhasznaléi referencia-utmutato:

- Részletes, |épésrél-lépésre leird Utmutatdsok és hattér-informacidk az alapvetd
és a halado felhaszndldsi moédokrol

- Formatum: Digitalis fajlok a kovetkez6 webhelyen: https://www.daikin.eu. A
megfelel§ modell megkereséséhez hasznalja a keresési funkcidt (Q).

= Szerelési kézikonyv — Kiiltéri egység:
- Szerelési utasitasok
- Formatum: Papir (a kiltéri egység dobozaban)
= Szerelési kézikonyv — Beltéri egység:
- Szerelési utasitasok
- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban)
= SzerelGi referencia-utmutaté:
- Szerelési el6késziletek, bevalt gyakorlatok, referenciaadatok stb.

- Formatum: Digitalis fajlok a kovetkezd webhelyen: https://www.daikin.eu. A
megfeleld modell megkereséséhez hasznalja a keresési funkcidt (Q).

= Kiegészitd kézikdnyv az opciondlis berendezésekhez:
- Kiegészit6 informacidk az opcionadlis berendezések izembe helyezéséhez

- Formatum: Papir (a beltéri egység dobozaban) + A digitdlis fajlok a kovetkezd
weboldalon  taldlhaték:  https://www.daikin.eu. A  megfelel6 modell
megkereséséhez haszndlja a keresési funkciot (Q).

A mellékelt dokumentacid legljabb verzidjat a regiondlis Daikin webhelyen vagy a
szerel6jétdl szerezheti be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven irdédott. A mas nyelvd kiaddsok ennek
forditdsai.

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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1| A dokumentum bemutatasa

Navigacios elemek

A navigdciés elemek (példaul: [4.3]) segitségével meghatdrozhatja, hogy a
felhasznaldi felllet meniszerkezetén belll éppen hol van.

1 | A navigdcids elemek engedélyezése: Nyomja meg a sugd ?
gombot a kezd6képernyén vagy a fémeni képernygjén. A
navigacios elemek a képernyd bal felsé sarkaban jelennek meg.
2 | A navigacios elemek letiltasa: Nyomja meg ismét a sugo ?
gombot.
A navigacios elemekre ez a dokumentum is hivatkozik. Példa:
1 |Lépjen a[4.3] ponthoz: Térflités/-hiutés >Mikodési Q-
tartomany.
Ezt a kovetkezSképpen teheti meg:
1 | A kezd6képernydrdl indulva forditsa el a bal oldali HORE
tekerékapcsolodt, és lépjen a Térfités/-hiités elemre.
;’ﬁﬁ- Térfutés/-hiités
2 | Nyomja be a bal oldali tekerékapcsoldt az almeniibe vald Qe
belépéshez.
3 | Forditsa el a bal oldali teker&kapcsoldt, és lépjen a Mikodési HORS
tartomany elemre.
g Miikodési tartomany
4 |Nyomja be a bal oldali teker6kapcsolét az almenibe vald Q-

belépéshez.

1.1 Afigyelmeztetések és szimbolumok jelentése

VESZELY

Sulyos vagy haldlos sériilést okozd helyzet.

VESZELY: ARAMUTES VESZELYE

Aramiités veszélye.

> B> P

VESZELY: EGES/FORRAZAS VESZELYE

forrazas veszélye.

Olyan helyzetet jelez, ahol a rendkiviil magas h6mérséklet miatt fennall az égés/

EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D
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1 | A dokumentum bemutatasa

VESZELY: ROBBANASVESZELY

Robbands veszélye.

ﬁ&,

FIGYELEM

Sulyos vagy halalos sérilés veszélye.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

VIGYAZAT

Enyhe vagy kozepesen sulyos sériilés veszélye.

MEGJEGYZES

Berendezések vagy vagyontargyak sérilésének veszélye.

INFORMACIO

Hasznos tipp vagy tovabbi informacio.

-1 @ B B P

Az egységen hasznalt jelolések:

Jelolés Magyarazat

Beszerelés el6tt olvassa el a szerelési és (zemeltetési
kézikdnyvet, illetve tekintse meg a huzalozasi Utmutaté
abrat.

Karbantartas elvégzése és szervizelés eltt olvassa el a
szerelési kézikdnyvet.

Tovabbi informaciokat az "Referencia Utmutato a
beszereléshez és a hasznalathoz" kiadvanyban taldl.

Az egység forgd alkatrészeket tartalmaz. Legyen dvatos az
egység szervizelése vagy ellenérzése kdzben.

>B § =

A dokumentumban hasznalt jelolések:

Jelolés Magyarazat
Az dbra cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.
Példa: "w 1-3 dbra cime" az "1. fejezet 3. dbrajat" jelenti.
@ A tablazat cimét vagy a rd mutato hivatkozast jelzi.
Példa: "= 1-3 tabldzat cime" az "1. fejezet 3. tablazatat"
jelenti.
Felhasznéldi referencia-Gtmutato P DAIKIN EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D
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2 | Felhasznaldi biztonsagi utasitasok

2 Felhasznalodi biztonsagi utasitasok

Mindig tartsa be a kdvetkez6 biztonsagi utasitasokat és elGirdsokat.

2.1 Altalanos

A

FIGYELEM

Ha NEM biztos abban, miként kell mikodtetni az egységet,
|épjen kapcsolatba szerelGjével.

A

FIGYELEM

A csokkent fizikai, érzékszervi vagy mentalis képességl
személyek és 8 év alatti gyermekek, illetve a kezeléshez
megfelel6 alapismeretekkel és  gyakorlattal nem
rendelkezd személyek csak olyan személy fellgyelete
mellett hasznalhatjak, aki Ugyel rajuk, vagy ellatja ket a
berendezés biztonsagos hasznalatara vonatkozo
utasitasokkal és ismeri a hasznalattal jaro kockazatokat.

Gyermekek NEM jatszhatnak a készulékkel.

Tisztitast és karbantartast NEM végezhet el gyermek
feln6tt fellgyelete nélkul.

FIGYELEM
Az daramutést vagy a tliz megel6zése érdekében:
= Az egységet NEM szabad bd vizzel lemosni!
= NEM szabad nedves kézzel a berendezéshez nyulni.

= NE tegyen olyan targyat az egységre, amely vizet
tartalmaz.

VIGYAZAT

= NE tegyen semmilyen targyat vagy készlléket a
berendezés tetejére.

= NEM szabad a berendezésre felmaszni, felllni vagy
felallni.

EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D
Daikin Altherma 3 H F+W
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2 | Felhasznaldi biztonsagi utasitasok

= Az egységeken az alabbi jel talalhato:
(]

Azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készlilékeket NEM szabad a
haztartasi hulladék kozé elhelyezni. NE proébdlja sajat kezlileg szétszedni a
rendszert: a készulék szétszerelését, a h(it6kozeg, az olaj és egyéb alkatrészek
kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6en, képesitett szerelének KELL
végeznie.

A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG specidlis berendezésekkel és
GUzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositdsra alkalmassa tenni. A
feleslegessé valt berendezés el6irds szerinti elhelyezésével egyben megel6zheti a
kornyezetre és emberi egészségre gyakorolt karos hatdsokat. Tovabbi
informacidkkal a szereld és a helyi hatdsagok szolgalhatnak.

= Az elemeken az aldbbi jel taldlhato:

)4

Ez azt jelzi, hogy az elemek NEM kerllhetnek a nem szelektiven gy(jtott
haztartasi hulladékok kozé. Ha a jel alatt egy kémiai jel is lathato, akkor az elem
egy bizonyos koncentraciot meghaladd nehézfém-tartalommal bir.

A vegyijelek a kdvetkezék lehetnek: Pb: élom (>0,004%).

Az elhasznalodott elemeket CSAK specidlis berendezésekkel és izemekben lehet
Ujrahasznositasra alkalmassa tenni. Az elhasznalodott elemek elGiras szerinti
elhelyezésével egyben megel&zheti a kornyezetre és emberi egészségre gyakorolt
karos hatdsokat.

2.2 Utasitasok a biztonsagos Uzemeltetéshez

.@ FIGYELMEZTETES: ENYHEN TUZVESZELYES ANYAG
A készllékben |évé hiit6kozeg enyhén gyulékony.

é FIGYELEM
A késziléket olyan jol szell6z6 helyiségben kell tarolni, ahol
nem éri mechanikus sérllés, és ahol nincs folyamatosan
sugarzd tlizforras (példaul nyilt langok, mdkodd
gazkészilék vagy mikodd elektromos f(itd).

é FIGYELEM
= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a h(it6kozeget
keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesité folyamat felgyorsitasahoz vagy a
tisztitashoz kizardlag a gyartd altal javasolt eszkdzoket
haszndlja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hlit6kozeg szagtalan.

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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2 | Felhasznaldi biztonsagi utasitasok

A

FIGYELEM

= Az egységben hasznalt h(it6ékozeg kis mértékben
tlzveszélyes, de altalaban NEM szokott szivargas
fellépni. Ha h(t6kdzeg-szivargas miatt a szoba
levegbjébe hlit6kozeg kerll, és az nyilt langgal vagy
fitdszallal érintkezik, az tlizet okozhat és artalmas gazok
keletkezhetnek.

= Kapcsoljon KI' minden tlzveszélyes fltékészuléket,
szell6ztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a
klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor hasznalni, amig
azt a szakaszt, ahol a h(t6kdozeg szivarog, egy
szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

FIGYELEM

Hokibocsatok vagy -gylijtok légtelenitése. A hékibocsatok
vagy -gyljték légtelenitése el6tt ellenérizze, hogy a
felhasznaloi felllet kezdSképerny&jén lathato-e L vagy AN
jelzés.

= Ha nem, akkor azonnal elvégezheti a légtelenitést.

= Ha igen, akkor gondoskodjon a légtelenitéshez hasznalni
kivant szoba megfelel6 szell6zésérdl. Ok: A h(it6anyag
beszivaroghat a vizkorbe, majd a szobaba, amikor
|égteleniti a hékibocsatdkat vagy -gyljtéket.

EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D
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3 | Arendszer bemutatasa

3 Arendszer bemutatasa

Arendszer az elrendezésétdl fliggben a kovetkezdkre képes:
= Felmelegiteni egy teret
= Lehlteni egy teret (ha van felszerelve f(it6/h{ité hszivatty)

= Hasznalati meleg vizet el&allitani (ha fel van szerelve egy HMV-tartaly)

INFORMACIO

o
l A h(ités csak visszafordithatd modellek esetén alkalmazhato.

3.1 Az atlagos rendszerelrendezés elemei

A f6 zéna. Példa: Nappali.

Kiegészit6 zona. Példa: Haldszoba.

M(szaki helyiség. Példa: Gardzs.

A kultéri egység hészivattyuja

A beltéri egység hdszivattyuja

Hasznalati meleg viz (HMV) tartélya

A beltéri egység felhasznaloi fellilete

A szobatermosztat szerepét a taviranyito tolti be

Padlofiités

Radiatorok, hészivattyu konvektorok vagy klimakonvektor egységek

| - 0TV O >

INFORMACIO

A beltéri egység és a hasznélatimelegviz-tartdly (ha be van szerelve) a beltéri egység
tipusatol figgden lehet kilonalld vagy egybeépitett.

i @

Felhasznaldi referencia-ttmutato 'DA IKIN EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D
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4 | MUkodés

4 M{kodés

INFORMACIO

A hités csak visszafordithatd modellek esetén alkalmazhato.

i @

4.1 Felhasznaldi felllet: Attekintés

A felhasznaloi feltlet az alébbi alkatrészekkel rendelkezik:

o@/

Allapotjelzé
b LCD képerny6
¢ Teker6kapcsoldk és gombok

a Allapotjelzé
b LCD képerny§
¢ Teker6kapcsoldk és gombok

Allapotjelzé

Az allapotjelz6n taldlhatd LED-ek vilagitassal vagy villogdssal mutatjak az egység

Uzemmodjat.
LED Mad Leiras

Kéken villog Készenlét Az egység nem Uzemel.

Folyamatos kék Uzemeltetés Az egység lizemel.

fény

Pirosan villog Hiba Meghibasodas lépett fel.
Tovabbi informaciok: "7.1 Sugdszoveg
megjelenitése hibds mdkodés
esetén" [» 54].

LCD képernyé

Az LCD képernyének rendelkezik alvas funkciéval. Ha 15 percig nem hasznalja a
felhasznaldi fellletet, a képernyd elsététtl. Barmely gomb megnyomasara vagy
barmely teker6kapcsold elforgatasara a kijelzé felébred.

TekerSkapcsolok és gombok

A teker6kapcsoldkat és a gombokat a kovetkezSkre haszndlja:

= Az LCD képerny6 képernydin, meniiben és bedllitdsaiban valé mozgas

EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D 4 DAIKIN Felhasznaloi referencia-Utmutato
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4 | Mikodés

Ertékek bedllitasa

Leiras

s
v
a b
Elem
a |Baloldali
tekerékapcsol

]

Az LCD képernyd egy korivet jelenit meg a kijelz6 bal oldalan,
amikor hasznalni lehet a bal oldali tekerékapcsoldt.

" (@:O: Forditsa el, majd nyomja be a bal oldali
tekerékapcsoldt. Navigdljon a menUszerkezetben.

= (©---O: Forditsa el a bal oldali teker6kapcsolot. Valasszon ki
egy menUelemet.

" @:-O: Nyomja be a bal oldali teker6kapcsolét. Erdsitse
meg a valasztasat, vagy Iépjen az egyik almenre.

b |Vissza gomb

«: Nyomja meg, hogy 1 fokozatot visszalépjen a
menlszerkezetben.

¢ | Kezd6képerny
6 gomb

A: Nyomja meg a kezd6képernydre vald visszatéréshez.

d | Sugd gomb

?: Nyomja meg, hogy megjelenitse az aktualis oldalhoz
kapcsolodo sugdszoveget (ha elérhetd).

e |Jobb oldali
tekerdkapcsol
o}

Az LCD képerny6 egy korivet jelenit meg a kijelz6 jobb
oldaldn, amikor hasznalni lehet a jobb oldali teker6kapcsolét.
= O---@).: Forditsa el, majd nyomja be a jobb oldali

tekerékapcsolot. Modositsa a  képernyé jobb oldalan
lathato értékeket vagy beallitasokat.

= O---@): Forditsa el a jobb oldali teker6kapcsolot. Lépjen
végig a lehetséges értékeken és beallitdsokon.

= O--@.. Nyomja be a jobb oldali tekerékapcsolot. Erésitse
meg a valasztasat, és [épjen a kdvetkezé menielemre.

4.2 Lehetséges képernydk: Attekintés

A kovetkez6 képerny6kkel taldlkozhat a leggyakrabban:

Felhasznaldi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D

12

Daikin Altherma 3 H F+W
4P556071-1D - 2022.03




4 | MUkodés

¢ Qw0 OR 10---0O

| 100

(o || |ES

o

c3 c4

Kezd&képernyd
Fémenu képernydje

c Alképernydk:
cl: Célhémérséklet képernyd
c2: Ertékeket megjelenits részletképernyd
c3: Az idGjarasfuggd gorbét tartalmazo képernyd
c4: A programot megjelenité képernyd

4.2.1 Kezdb&képernyd

Nyomja meg a 4 gombot a kezd6képerny&re vald visszatéréshez. Itt egy attekintést
lathat az egység konfiguraldsardl, valamint a szoba- és a célhémérsékletet. A
kezd&képernyén csak a konfigurdldsra vonatkozd szimbdélumok jelennek meg.

ol |

et /\ B e e
L g a

<

|

AR ) T

Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n

Léptetés a fémend listajaban.

Ugrds a fémenl képernydjére.

Navigacios elemek engedélyezése/letiltdsa.

Elem

Leiras

@2y

aktiv.

A hémérsékletek egy-egy kor belsejében jelennek meg. Ha a
kor szlrke, a megfelel6 Gzemmad (példaul: térflités) nem

EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D
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Elem Leiras
Kultéri egység | al : Kltéri egység
a2 a3 . ,
a2 | {®: A csendes izemmad aktiv
a1l
a3 | A mért kornyezeti h6mérséklet
Beltéri b1l | Beltéri egység:
egység/
has%nalaulmel . : All6 beltéri egység beépitett tartéllyal
egviz-tartaly
D
b2
E - : Falra szerelt beltéri egység kilonallé tartallyal
. : Falra szerelt beltéri egység
b2 | Viznyomas
Helyiség c | = % Hités
Uzemmad « 5 Fltés
FertStlenités /| d |= &3 A fertétlenités izemmad aktiv
ErSteljes - Az erbteljes lzemeltetés aktiv
Datum /id§ e |Aktuadlis datum ésidd
Szlinnap f @A szlinnap Gzemmad aktiv
F6 zona gl | Ho6kibocsato tipusa:
g3 g4 " ———: Padlofiités
2 .
_ L . :Klimakonvektor
« M. Radidtor
g2 |Kilépd vizhEmérséklet célhEmérséklete
g3 | Szobatermosztat tipusa:
- & Daikin szobatermosztatként hasznalt felhasznaldi
felllet
= &: KUls6 vezérlés
= Elrejtve: Kilép& vizhémérséklet szabdlyozasa
g4 | A mért szobahémérséklet
Kiegészitd h1l | H6kibocsato tipusa:
zona " e Padlofiités
h3 —
[ ] . 1
h1 h2 :Klimakonvektor
« Wl Radiator
h2 |Kilép6 vizhEmérséklet célhémérséklete
h3 | Szobatermosztat tipusa:
= &: Kuls6 vezérlés
= Elrejtve: Kilépd vizhEmérséklet szabalyozdsa
Hasznalati il s .
. é : Hasznalati meleg viz
meleg viz
1 i2 i2 | A mért tartalyh6mérséklet
Felhasznaldi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D
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Elem

Leiras

Hiba

i Qvagy A Meghibasodas lépett fel

Tovabbi informacidk: "7.1 SUgdszdveg megjelenitése hibas
mUkodés esetén" [» 54].

4.2.2 F6menU képernydje

Amikor a kezd&képernyén van, nyomja be (@:--O) vagy forditsa el (t0--0) a bal
oldali teker8kapcsoldt a fémeni képerny6jének megnyitdsdhoz. A fémenlbdl
elérheti a kiilonboz8 célhémérséklet képernybket és almeniket.

2

L Meghibasodas

m Szoba

@ F6 zéna

[T Kiegeszits zona
#¢ Térfités/-hités

a Kivalasztott alment

Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n

©---0 Léptetés a listaban.

Q-0 Belépés az almenibe.

? Navigacios elemek engedélyezése/letiltdsa.

Almenii

Leiras

L vagy /N Meghibasodas

Korlatozas: Csak meghibdsodds esetén jelenik
meg.

Tovabbi informaciok: "7.1 Sugdszoveg
megjelenitése hibdas mikodés esetén" [» 54].

@ szoba

Korlatozas: Csak akkor jelenik meg, ha a
beltéri egységhez csatlakoztatva van egy
szobatermosztat.

A szobahdmérséklet beallitasa.

A f6 zona kibocsatotipusanak megfeleld
szimbolumot jeleniti meg.

A f6 zona kilépd vizhEmérsékletének
beallitasa.

M Kiegészit6 zdna

Korlatozas: Csak akkor jelenik meg, ha két
kilépd vizhEmérsékleti zona van. A kiegészité
zona kibocsatotipusanak megfelel
szimbolumot jeleniti meg.

A kiegészit6 zéna kilépd vizhEmérsékletének
beadllitasa (ha van).

L Térfités/-hités

Az egységre vonatkozd szimbdlumot jeleniti
meg.

Az egység fltési vagy h(tési lzemmaddra
allitasa. A csak flitésre alkalmas modelleknél
nem lehet mdédositani az Gzemmaodot.
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Almenii Leiras
[5] (& Tartaly Korlatozas: Csak akkor jelenik meg, ha van
hasznalatimelegviz-tartaly.
A hasznalatimelegviz-tartaly hémérsékletének
bedllitasa.
(7] |OFelhasznaléi Hozzéférést biztosit a felhasznaldi
beallitdsok bedllitdsokhoz, példaul a sziinnap
Uzemmadhoz és a csendes lizemmaodhoz.
8] | D Informacis Adatokat és informdciokat jelenit meg a beltéri
egységrél.
[9] X Szerel6i Korlatozas: Csak a szerel6nek.
beallitasok Hozzaférést biztosit a specialis beallitasokhoz.
[A] B Beiizemelés Korlatozas: Csak a szerel6nek.
Tesztek és karbantartds végrehajtdsa.
8] |& Felhasznaldi Az aktiv felhaszndldi profil megvaltoztatdsa.
profil
[C] D Uzemeltetés A flités/hités funkcio és a hasznalati meleg viz
el6készitésének be- vagy kikapcsolasa.

4.2.3 Célhémérséklet képernydje

A célhémérséklet képernySje az olyan rendszerésszetevéket bemutatd

képernydkon jelenik meg, amelyeknél szilkség van a célhémérsékletre.

Példak

[1] A szobah&mérséklet képernydje
1

o 21

Szoba

[3] A kiegészitd zona képernydje

[2] Af6 zéna képernydje
2

S (135

F6 zéna

[5] A tartdlyhémérséklet képernygje

3 5
+ +
(i
iy 450 _ ) 500
Kiegészité zéna Tartaly
Magyarazat
d
a2 b2
e d d
at € b1\~
Lehetséges mliveletek ezen a képerny6n
©---0 Léptetés az almend listajaban.
QO Ugras az almenre.

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n
0@ A kivant hémérséklet mddositasa és automatikus alkalmazasa.
Elem Leiras
Minimalis h6mérséklet al |Azegység allitja be
a2 |Aszerel6 korlatozza
Maximalis hémérséklet bl |Az egység allitja be
b2 |Aszerel§ korlatozza
Aktudlis hémérséklet ¢ |Az egység méri
Kivant hémérséklet d | Anoveléséhez/csokkentéséhez
forditsa el a jobb oldali
tekerékapcsolot.
Almendi e | Azalmendre valé ugrashoz
forditsa el vagy nyomja be a bal
oldali tekerékapcsolot.

4.2.4 Ertékeket megjelenitd részletképernyd

Példa:
7.241 1d6/datum
I B 6ra 1
Perc 30
| | | | |
a b a c b
a I§ea’|l|’ta’sok
b Ertékek
c Kijelolt beallitas és érték
Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n
©---0 Léptetés a bedllitdsok listajaban.
0@ Az érték modositasa.
O Q. A kovetkez6 bedllitasra vald 1épés.
QO A valtoztatdsok megerdsitése és tovabblépés.

4.3 Az izemmdd BE- vagy KIKAPCSOLASA

4.3.1 Vizualis jelzés

Az egység bizonyos funkcidi kulon-kilon is engedélyezheték vagy letilthaték. Ha
egy funkcié le van tiltva, a megfelel6 hémérsékleti ikon szirkén jelenik meg a

kezd&képernydén.
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Szobah6mérséklet-szabalyozas

a b

@1 21

a Szobah&mérséklet-szabdlyozas BE
b Szobah&mérséklet-szabdlyozas KI

Térfiités/térhiités izemmad

c d

89

¢ Térflités/térhités tzemmod BE
d Térf(ités/térhlités tzemmaod Kl

®

Tartalyfiitési izemmod

e f

) 55

e Tartalyf(tési Gzemmadd BE
f Tartalyflitési Gzemmad KI

4.3.2 BE-vagy KIKAPCSOLAS

Szobah6mérséklet-szabalyozas

1 |Lépjena[C.1] pontra: Uzemeltetés > Szoba. @s-O
C.1 Uzemeltetés
Szoba Be
Térfutés/-hltés Be
2 | Allitsa az izemmodot a kdvetkezére: Be vagy Ki. OO}

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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Térfiités/térhiités izemmad

MEGJEGYZES
Szobai fagyvédelem. A szobai fagyvédelem mkodése — ha engedélyezve van — akkor

is aktivaléddhat, ha KIKAPCSOLIA a térf(itési/hitési izemmadot ([C.2]: Uzemeltetés
> Térfltés/-hlités). A kiléps vizhEmérséklet szabalyozdsa és a kilsé
szobatermosztatos szabdlyozas esetén azonban a védelem NEM biztositott.

MEGJEGYZES
Vizcs6 befagyasanak megel6zése. A vizcsé befagydsanak megel6zése — ha

engedélyezve van — akkor is aktiv marad, ha KIKAPCSOLIA a térfiitési/h(tési
tizemmadot ([C.2]: Uzemeltetés > Térfiités/-hiités).

1 Lépjena [C.2] pontra: Uzemeltetés > Térfiités/-hités. Q-0
C2 Uzemeltetés
Szoba Be
Térfiités/-hiités Be
Tartély Ki
2 | Allitsa az izemmodot a kdvetkezére: Be vagy Ki. 0@

Tartalyflitési izemmod

MEGJEGYZES
FertGtlenitési lizemmadd. A fert6tlenitési Uzemmodd akkor is aktiv marad, ha

KIKAPCSOLJIA a tartdlyfitési Gzemmddot ([C.3]: Uzemeltetés > Tartaly). Ha
azonban a fertétlenités futasa kozben kapcsolja KI, megjelenik egy AH hibakad.

1 |Lépjen a [C.3] pontra: Uzemeltetés > Tartaly. Q-0
C.3 Uzemeltetés
TeérfGtés/-hltés Be
Tartaly Ki
2 | Allitsa az izemmaddot a kdvetkezdre: Be vagy Ki. 0@

4.4 Térflités/térh(ités szabalyozasa

4.4.1 Atérfltés/térh(ités szabdlyozasanak bemutatasa

A térfltés/térh(ités szabalyozasa jellemz&en a kovetkezd 1épésekbdl all:
1 Ahelyiség lzemmoad bedllitdsa
2 A h&mérséklet szabalyozasa

A rendszer elrendezésén és a szerel6i konfiguralastél fliggéen mas hémérséklet-
szabdlyozas haszndlhato:

= Szobatermosztatos szabalyozas
= Kilép& vizhémérséklet szabdlyozasa

= Kils6 szobatermosztatos szabalyozas

EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D | 4 DAIKIN Felhasznaloi referencia-Utmutato
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4.4.2 A helyiség Gzemmod bedllitasa

A helyiség lizemmaddok bemutatasa
Az egysége lehet egy f(it6 vagy f(it6/hiit6 modell is:
= Ha az egység egy flité modell, képes felmelegiteni az adott teret.

= Ha az egység flit6/h(ité modell, képes felmelegiteni vagy lehlteni egy helyiséget.
Onnek kell meghatdroznia a rendszer szaméra, hogy melyik Gzemmodot
hasznalja.

Annak meghatarozasa, hogy van-e felszerelve fiit6/h(it6 hészivattyu

1 |Lépjen a [4] pontra: Térfltés/-hiités. 1Qse-O
2 |Ellendrizze, hogy a [4.1] Uzemméd szerepel-e a listaban. Ha (@se-O

igen, van felszerelve flit6/h(ité hészivattyu.

Ha meg szeretné hatarozni, hogy a rendszer melyik helyiség Gzemmaoddot hasznadlja,
a kovetkezbket teheti:

Miivelet... Hely

Annak ellenérzése, hogy a rendszer melyik helyiség Kezd6képernyd
Uzemmaodot hasznalja éppen.

A helyiség Gzemmod végleges bedllitasa. Fémen

Az automatikus modvaltds korlatozéasa a havi program
alapjan.

Annak ellendrzése, hogy a rendszer melyik helyiség lizemmoddot hasznalja éppen
A helyiség Gizemmadd a kezd6képernyén lathato:

* Ha az egység fiités médban van, a 3 ikon lathato.

= Ha az egység h(ités mdédban van, a % ikon lathatd.

Az allapotjelz6 mutatja, hogy az egység éppen lUzemel-e:

= Ha az egység nem lzemel, az allapotjelzé kéken pulzal, kdrilbelll 5 masodperces
id6kozokkel.

= Ha az egység m(ikodik, a jelz6lampa folyamatos kék fénnyel vilagit.

A kivant helyiség lizemmod bedllitasa

1 Lépjena [4.1] pontra: Térfiités/-hités > Uzemmod Q-0
2 | Valassza a kdvetkez§ opcidk egyikét: @s+O

= Flités: Csak fités tzemmod
= Hités: Csak hités lzemmadd

= Automatikus: Az Gzemmadd (fltés és hiités) automatikusan
valtozik a kultéri hémérséklet alapjan. Havi korladtozas a
kovetkezd szerint: Uzemmdd program [4.2].

Az automatikus mdédvaltas program szerinti korlatozasa

Feltételek: A helyiség lzemmaoddot Automatikus értékre kell allitani.

1 Lépjena [4.2] pontra: Térfiités/-hiités > Uzemmod QO
program.
2 | Valasszon egy hdnapot. HOR®)
Felhasznaldi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D
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3 | Minden hénapnal valasszon egy lehet8séget:
= Valtoztathatd: Nincs korlatozva
= Csak fiités: Korlatozott

= Csak hiités: Korlatozott

O-- Q.

4 | Er@sitse meg a valtoztatasokat.

Példa: A madvaltas korlatozasai

Mikor Korlatozas
A hideg évszakban. Csak fiités
Példa: Oktdber, november, december, janudr,
februdr és marcius.
A meleg évszakban. Csak hiités
Példa: Junius, julius és augusztus.
A kett6 kozott. Valtoztathato
Példa: Aprilis, majus és szeptember.

4.4.3 A haszndlt h6mérséklet-szabalyozasi mod megallapitasa

A hasznalt hémérséklet-szabalyozasi mod megallapitasa (1. mddszer)
Tekintse meg a szerel6 altal kitoltott szerel6i beallitasok tablazatot.
A hasznalt hémérséklet-szabalyozasi méd megallapitasa (2. mddszer)

A kezd6képernydn lathatja a hasznalt hémérséklet-szabalyozasi médot.

18 Feb 2018
22:19

a2

a1l 7

al AfG zdéna hdékibocsatoja (ebben a példaban: Padlofiités)
a2 A kiegészit6 zona hékibocsatdja (ebben a példdban: Radiator). Ha nem jelenik

meg semmilyen ikon, akkor nincs kiegészité zona.
b Af6 zona szobatermosztat-tipusa:

Ha b-=... Akkor a hmérséklet-szabalyozas...
F6 z6na Kiegészit6 zéna (ha van)

Szobatermosztatos Kuls6 szobatermosztatos
szabdlyozas szabadlyozas

Kulsé szobatermosztatos
szabdlyozas

Nincs ikon Kilépd vizhémérséklet Kilépd vizhémérséklet
szabdlyozasa szabdlyozasa
EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D 4 DAIKIN Felhasznaloi referencia-Utmutato
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4.4.4 A kivant szobah&meérséklet modositasa

A szobah&mérséklet szabdlyozasa kozben hasznalhatja a szoba célhémérséklete
képernydt a kivant szobahémérséklet leolvasasahoz és beallitasahoz.

1 |Lépjen az [1] pontra: Szoba. Q-0
1
@Szoba

2 | Allitsa be a kivant szobahémérsékletet. Qe @)

a A tényleges szobahémérséklet

b A kivant szobahémérséklet

Ha a programozas be van kapcsolva a kivant szobahémérséklet médositasa utan

= A hémérséklet ugyanaz marad, amig nincs programozott mivelet.

= Valahdnyszor programozott mivelet torténik, a kivant szobah&mérséklet
visszatér a programozott értékre.

A programozott m(ikodést megakadalyozhatja, ha (dtmenetileg) kikapcsolja a
programozast.

A hémérséklet programozasanak kikapcsolasa

1 |Lépjenaz[1.1] pontra: Szoba > Program. e
2 | Valassza ki a Nem lehet8séget. QO

4.4.5 Akivant kilép6 vizhémérséklet modositasa

INFORMACIO

[ J

l A kilép6 viz a hékibocsatdkhoz kiildott viz. A kivant kilépd vizhEmérsékletet a szerel6
hatdrozza meg a hékibocsatd tipusanak megfelel6en. A kilépd vizh6mérsékletet csak
problémak esetén modositsa.

A kilép8 viz célhémérsékletének képernydjén leolvashatja és bedllithatja a kivant
kilép8 vizhmérsékletet.

Felhasznaldi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D
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Lépjena [2]: F6 zd6na vagy [3]: Kiegészitd zona pontra. Qa0

2

[ES

m Kiegészité zéna

A kivant kilép& vizhémérsékletet bedllitasa.

a|1 b

F6 zéna

45w

Kiegészité zéna

a A tényleges kilép6 vizhémérséklet

b A kivant kilépd vizhEmérséklet

Ha a programozas be van kapcsolva a kivant kilép6 vizhGmérséklet médositasa

utan

= A hémérséklet ugyanaz marad, amig nincs programozott mvelet.

= Valahdnyszor programozott mdvelet torténik, a kivant kilépS vizhEmérséklet

visszatér a programozott értékre.

A programozott m(ikodést megakadalyozhatja, ha (dtmenetileg) kikapcsolja a
programozast.

A kilép6 vizhmérséklet programozasanak kikapcsoldsa

1 Lépjen az aldbbiak kozul az egyikre: @O
= [2.1]: F6 z6na >Program
= [3.1]: Kiegészit6 zdna >Program

2 | Valassza ki a Nem lehet8séget. (@s-O

A kilép6 vizh6mérséklet idGjarasfiiggd lizemeltetésének engedélyezése

Lasd: Id6jarasfiggd Gzemeltetés.
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4.5 Hasznalati meleg viz szabalyozasa

4.5.1 A hasznalati melegviz szabalyozasanak bemutatdsa
A HMV-tartaly Gzemmddjatdl (a szereldi bedllitastol) fuggben elképzelhets, hogy
eltérd haszndlatimelegviz-szabalyozast hasznal:
= Csak ujramelegités
= Program + Ujramelegités
= Csak program

VIGYAZAT
A segédflitéelem-engedélyezési program célja, hogy a heti program alapjan

engedélyezze vagy korlatozza a segédftitGelem m(ikodését. Tanacs: A fertétlenités
funkcio sikertelen mikodésének elkerllése érdekében hagyja a segédflitGelemet (a
heti program szerint) a fert6tlenités beprogramozott idépontjatdl kezdve legaldbb
4 6raig miikodni. Ha a segédflitéelem a fert6tlenités kozben korlatozva van, a funkciod
NEM lesz sikeres, és megjelenik a vonatkozé AH figyelmeztetés.

INFORMACIO

Ha az AH hibakod megjelenik, de a fert6tlenités funkcid nem szakadt félbe a
hasznalati melegviz hasznalatanak kovetkeztében, a kovetkez6ket ajanlott tennie:

i @

* Amikor a Csak Ujramelegités vagy Program + Ujramelegités lzemmad
van kivalasztva, ajanlott a fert6tlenités funkcid kezdetét legalabb 4 draval
késébbre allitani az utolsé nagyobb melegvizhasznalat vart idépontjanal. Ezt az
inditast a szerel&i bedllitasoknal allithatja be (fertStlenités funkcid).

= Amikor a Csak program tzemmaod van kivalasztva, ajanlott beprogramozni az
Gazdasagos mlveletet 3 draval a fert6tlenités funkcié induldsa elSttre, hogy
elére felmelegitse a tartalyt.

A hasznalt hasznalati meleg viz izemmadd megallapitasa (1. mddszer)

Tekintse meg a szerel6 altal kitoltott szerelbi beallitasok tablazatot.

A hasznalt hasznalati meleg viz lizemmadd megallapitdsa (2. médszer)

1 |Lépjen az [5] pontra: Tartaly. e
2 | Ellendrizze, mely elemek jelennek meg: ©---0
[5.1] = Erdteljes izemeltetés

[52] Kényelmi célhémérséklet

[5.3] I(—J' Gazdaséagos célhémérséklet
[5.4] - ]
[5.5] - Program

Ujramelegités célhémérséklet

Ha a... jelenik meg Akkor a HMV-tartaly lizemmadja =...
Csak [5.1] Er6teljes Csak ujramelegités
Uzemeltetés

Minden elem megjelenik az Csak program
[5.4] Ujramelegités
célhomérséklet
kivételével
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Ha a... jelenik meg Akkor a HMV-tartaly lizemmaédja =...

Minden elem megjelenik az  |Program + Ujramelegités
[5.4] Ujramelegités
célhbmérséklet elemet is
beleértve

4.5.2 Ujramelegités tizemmod

Ujramelegitési izemmoddban a HMV-tartdly folyamatosan melegszik fel a
kezdéképernyén megjelend hémérsékletre (példaul: 50°C), amikor a hémérséklet
egy bizonyos érték ald esik.

Ted
60°C
50°C
40°C

15°C

t

00:00 07:00 14:00 21:00

T, HMV-tartdly h6mérséklete
t 1d6

INFORMACIO

A térflités teljesitménycsokkenési kockazata a bels6 segédfiitéelemmel nem
rendelkez6 hasznalatimelegviz-tartalyok esetén: A hasznalati meleg viz gyakori
mUikodtetése esetén a térflités/-h(ités gyakran és hosszu idékre kimaradhat, ha a
kovetkez6t valasztja:

i @

Tartaly > Felf(ités méd >Csak Ujramelegités.

INFORMACIO

A teljesitménycsokkenési és kényelmi problémak kockazata jelentésen megnd, ha a
HMV-tartaly Gzemmoddja Ujramelegités. Az Ujramelegités Gzemmod gyakori
el6forduldsa esetén a térf(ités/térhiités funkcié rendszeresen megszakad.

i @

4.5.3 Programozott lzemmad

Programozott Uzemmddban a HMV-tartaly a programnak megfelel6en biztosit
meleg vizet. A tartdlyban a meleg viz el6dllitdsara az éjszakai id@szak a
legalkalmasabb, mivel ilyenkor kevesebb térflitésre van szlikség.

Példa:
Tt

60°C A
50°C
40°C

L O T e S —

t

00:00 07:00 14:00 21:00

T, HMV-tartdly h6mérséklete
t 1d6

= Kezdetben a HMV-tartdly hémérséklete megegyezik a HMV-tartdlyba belépd
hasznalati viz h6mérsékletével (példaul: 15°C).
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A HMV-tartdly 00:00-kor a beprogramozott Gtemezésnek megfelel6en elkezdi
felmelegiteni a vizet az el6re megadott értékre (példaul: Kényelmi = 60°C).

= Reggel aztdn a vizhaszndlat kovetkeztében a HMV-tartdly hémérséklete
lecsokken.

A HMV-tartdly 14:00-kor a beprogramozott Utemezésnek megfelel8en elkezdi
felmelegiteni a vizet az el6re megadott értékre (példdul: Gazdasagos = 50°C).
Ismét rendelkezésre all meleg viz.

= Délutdn és este a vizhasznalat kovetkeztében a HMV-tartdly hémérséklete ismét
lecsokken.

= Mdsnap 00:00-t6l a folyamat elolrél kezdddik.

4.5.4 Programozott+Ujramelegités Gzemmaod

Programozott + Ujramelegités izemmodban a hasznalati meleg viz szabdlyozasa
ugyanugy torténik, mint programozott Gzemmodban. Ha azonban a HMV-tartaly
hémérséklete egy el6re megadott érték ald sillyed (=Ujramelegitési
tartalyhémérséklet — hiszterézis értéke; példaul: 35°C), a HMV-tartaly felmelegszik
az Ujramelegitési célhémérsékletre (példaul: 45°C). Ez biztositja, hogy egy minimalis
mennyiségl meleg viz mindig rendelkezésre alljon.

Példa:
Tt

60°C 1
50°C -
45°C 1 - P

LT S O KRS SRNTRTRUSRNE SRS SRS S 22 V...

15°C

~Y

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Hasznalati melegviz-tartaly hémérséklet
t 1d6

4.5.5 A hasznalati meleg viz h6mérsékletének modositasa

Csak Ujramelegités lUzemmoddban haszndlhatja a tartdly célhémérsékletét
megjelenitd képerny6t a hasznalati meleg viz h6mérsékletének leolvasasahoz és
beallitasahoz.

1 |Lépjen az [5] pontra: Tartaly. (@s:-O

5

[—J- Tartaly
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2 | Allitsa be a hasznalati meleg viz h6mérsékletét. O---0}
a b
|

— [+

& 50< T

Tartaly

a A hasznalati meleg viz tényleges h6mérséklete

b A hasznalati meleg viz kivant hémérséklete

Mas Gzemmoddokban megtekintheti ugyan a célhémérséklet képernydjét, de nem
maédosithatja. Ehelyett moddosithatja a kovetkezdk beadllitdsait: Kényelmi
célhomérséklet [5.2], Gazdasagos célhbmérséklet [5.3] és
Ujramelegités célhémérséklet [5.4].

4.5.6 AHMV er6teljes UGzemmaddjanak hasznalata

Az erételjes lizemeltetés bemutatdsa

Az ErGteljes Uzemeltetés lehetévé teszi, hogy a haszndlati meleg vizet a
kiegészité flt6elem vagy a segédfltbelem melegitse. Az Uzemmoddot olyan
napokon hasznalja, amikor a szokdsosnal nagyobb a melegvizhasznalat mértéke.

Annak ellenérzése, hogy az erételjes lizemeltetés aktiv-e

Ha latja a ¥ ikont a kezd6képernydn, az er6teljes Gzemeltetés aktiv.

Az Er6teljes uUzemeltetés a kovetkez6képpen kapcsolhatd be és ki:

1 |Lépjenaz [5.1] pontra: Tartaly > Er6teljes lzemeltetés Q-0

2 | Kapcsolja Ki vagy Be az erGteljes Uzemeltetést. @O

Haszndlati példa: Azonnal tobb meleg vizre van sziiksége
A kovetkez6 helyzetben van:
= Mar elhasznalta a hasznalati meleg viz nagy részét.

= Nem tud varni a kovetkez6 programozott mdveletig, amely felmelegiti a
haszndlatimelegviz-tartalyt.

Ekkor aktivdlhatja az er6teljes m(ikodést. A haszndlatimelegviz-tartaly elkezdi
felfliteni a vizet Kényelmi h6mérsékletre.

INFORMACIO

[ ]

l A térflitési/-hiitési és teljesitménycsokkenési problémak kockdzata jelentGsen
megnd, ha az erGteljes lzemeltetés aktiv. A hasznalati meleg viz gyakori mikodtetése
esetén a térflités/-h(tés gyakran és hosszu idékre kimaradhat.

4.6 Halado felhasznaldsi modok

A menUszerkezetben leolvashatd és szerkeszthetdé informdcié mennyisége a
felhasznaldi jogosultsagi szinttdél fugg:

= Felhasznalo: Normal maéd

= Haladd felhaszndalo: Tobb informacidt olvashat le és szerkeszthet
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A felhaszndléi jogosultsagi szint médositasa

A felhasznaldi jogosultsagi szintet a kbvetkez6képp mddosithatja:

1 |Lépjen a [B] pontra: Felhasznaldi profil. HGEe)

2 |Adja meg a felhasznaldi jogosultsagi szintnek megfelel6 PIN- —
kédot.
= Bongéssze végig a szamjegyek listajat, és modositsa a|] O--@

kivalasztott szamjegyet.

= Mozgassa a kurzort balrdl jobbra. @O
= Erésitse meg a PIN-kodot, és |épjen tovabb. Q-0

A haladé felhasznalé PIN-kddja

A Haladé felhaszndld PIN-kédja 1234. Most mar lathatéva véltak a tovabbi
menUpontok.

Halad¢ felhasznalo

1234

A felhasznalé PIN-kédja
A Felhaszndld PIN-kddja 0000.

Felhasznalé

0000

4.6.1 Acsendes izemmod hasznélata

A csendes lizemmaod bemutatasa

Csendes Uzemmadban a kiltéri egység kisebb hangerdvel mikodik. Ez ugyanakkor
csokkenti a rendszer f(it6/h(t6 teljesitményét is. A csendes lzemmaod tobb szinttel
rendelkezik.

Elvégezhet§ mUveletek:
= A csendes Gzemmod teljes kikapcsolasa

= A csendes Uzemmodd egy szintjének manualis bekapcsoldsa a kovetkezd
programozott mdveletig

= Csendes Uzemmod programjanak haszndlata és beallitasa

INFORMACIO

Ha a kiltéri hémérséklet nulla fok alatt van, a legcsendesebb szint hasznalata NEM
ajanlott.

i

Annak ellendrzése, hogy a csendes lizemmod aktiv-e

Ha a L& ikon lathaté a kezd6képernyén, a csendes zemmaod aktiv.

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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A csendes lizemmad hasznalata

1 |Lépjena[7.4.1] pontra: Felhaszndldéi bedllitasok > QO
Csendes > Uzemmdd.

2 | Tegye a kovetkez6k egyikét: —

Ha ezt szeretné... Akkor...
A csendes Uzemmad teljes Valassza ki a Ki lehet6séget. QO
kikapcsoldsa
A csendes Gzemmadd egy Valassza ki a csendes Gizemmaod @s-O
szintjének manudlis alkalmazni kivant szintjét. Példa:
bekapcsoldsa Legcsendesebb.
Csendes lizemmdd Valassza ki a Automatikus @O
programjanak hasznalata és lehet&séget.
bedllitasa

Lépjen a [7.4.2] Program pontra, és QO
allitsa be a programot. Tovabbi
informacidk a programozassal
kapcsolatban: "4.7.4 Programozas
képernyd: Példa" [» 37].

Hasznalati példa: kisbabaja alszik délutan
Ha a kdvetkez6 helyzetben van:
= A csendes Uzemmod Utemezését igy programozta be:
- Az éjszaka folyaman: Legcsendesebb.
- Napkozben: Ki, hogy biztositsa a rendszer megfelel6 flit6/h(ité teljesitményét.
= Mégis, délutdn alszik a kisbabaja, ezért teljes csendet szeretne.
A kovetkez6ket teheti:

1 |Lépjena[7.4.1] pontra: Felhaszndldéi bedllitasok > Qa0
Csendes > Uzemmdd.
2 | Vdlassza kia Legcsendesebb lehet&séget. Q-0
El6nyok:

A kiltéri egység a legcsendesebb izemmaodban mikadik.

4.6.2 A szabadsag Gzemmodd haszndlata

A szabadsag lizemmadd bemutatasa

Szabadsaga alatt a mindennapi programok mddositasa nélkil térhet el azoktdl.
Amig a szinnap Gzemmod aktiv, a térflités/-h(ités Gzemmddot és a hasznalati
meleg viz Gzemmoddot a rendszer kikapcsolja. A szobai fagyvédelem és a legionella
elleni Gzemmaod aktiv marad.

Jellemz6 munkafolyamat

A szinnap Uzemmad alkalmazasa jellemz&en a kovetkez6 [épésekbdl all:
1 Aszinnapok kezd6 és befejezd napjanak bedllitdsa.
2 Aszinnap Uzemmaod aktivalasa.

Annak ellendrzése, hogy a szabadsag izemmadd aktiv-e és/vagy miikodésben
van-e

Ha a ikon megjelenik a kezd6képernyén, a szinnap Uzemmad aktiv.
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A sziinnapok bedllitasa

1 | Aktivalja a sziinnap (zemmaodot. —

= Lépjen a [7.3.1] pontra: Felhasznaléi beallitasok > (Qec-O
Szabadsag > Aktivalas.

7.3.1

Aktivalas
Ekkortol:
Eddig:

= Valassza ki a Be lehet6séget. (@s:-O

2 | Allitsa be a szinnapok elsé napjat. —

= Lépjen a[7.3.2] pontra: Ekkortdl:. (Qec-O
= Vdlassza ki a napot. ©---0

O3
= Erésitse meg a valtoztatdsokat. Q-0

3 | Allitsa be a szinnapok utolsé napjat. —

= Lépjen a[7.3.3] pontra: Eddig:. (Qs-O
= Valassza ki a napot. @0

OO}
= Erdsitse meg a valtoztatasokat. Q-0

4.6.3 Informaciodk leolvasasa

Az informacidk leolvasasa

1 |Lépjen a [8] pontra: Informacid. HGEe)

Lehetséges leolvashaté informaciok

A kovetkezé meniiben: Ezt olvashatja le...
[8.1] Energiaadatok ElGallitott energia, dramfogyasztds,
felhasznalt gaz
[8.2] Hibael6zmények Hibael6zmények
[8.3] Forgalmazdval kapcsolatos |Kapcsolatfelvétel/Ugyfélszolgalat szama
informdcidk
[8.4] Erzékeldk Szoba, tartdly vagy hasznalati meleg viz,
kultér, kilépd viz hémérséklete (ha
alkalmazhatd)
[8.5] Miikodtetd egységek Minden mikodtets egység allapota/
dzemmoadja
Példa: Haszndlatimelegviz-szivattyu BE/
Kl
[8.6] Uzemmédok Aktudlis Gzemmad
Példa: Jégmentesités/olaj visszahordas
tzemmod
[8.7) Névjegy A rendszer verzidinformacioi
Felhasznaldi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D
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A kovetkez6 meniiben:

Ezt olvashatja le...

[8.8] Csatlakozas allapota

Az egység, a szobahémérséklet-érzékeld
és a LAN-adapter kapcsolddasi
allapotdval kapcsolatos informaciok.

4.6.4 1d6 és datum modositasa
1 |Lépjena[7.2] pontra Felhasznaldoi beallitdsok >1Id&/ Q-0
datum.

4.7 El6re beallitott értékek és programok

4.7.1 Az el6re bedllitott értékek hasznalata

Az el6re bedllitott értékek bemutatasa

A rendszer bizonyos beallitdsaihoz meghatarozhat elére bedllitott értékeket. Ezeket
az értékeket csak egyszer kell bedllitania, majd Ujbdl felhasznalhatja az értékeket
mas képerny6kon, példaul a programozasi képernyén. Ha kés6bb modositana az
értéket, csak egyetlen helyen kell megtennie.

Lehetséges eldre beallitott értékek

Az alabbi felhasznald altal el6re megadott értékeket lehet bedllitani:

El6re beallitott érték

Hol hasznalatos

Tartalyh6mérséklet
ek itt: [5] Tartadly

Korlatozas: Csak

[5.2] Kényelmi
célhomérséklet

[5.3] Gazdasagos

Ezek az el6re bedllitott értékek
haszndlhatok az [5.5] Program
képernyén (HMV-tartdly heti
programjanak képernydgje), ha a HMV-

akkor érvényes, ha | célhémérséklet > o R :
fel van szerelve egy tartaly u;emmodja a kovetkezdk
HMV-tartaly. valamelyike:
= Csak program
= Program + Ujramelegités
[5.4] A szoftver ezzel az el6re bedllitott
Ujramelegités | értékkel ellendrzi, hogy a HMV-tartély
célhémérséklet |izemmddja a kovetkezé-e:

Program + Ujramelegités.

Elektromos aram

Korlatozas: Csak
akkor érvényes, ha
a szerel§
engedélyezte a
Bivalens
Uzemmaodot.

[7.5.1] Magas

Ezek az el6re bedllitott értékek

araitt: [7.5] . haszndlhatok itt: [7.5.4] Program (heti
. [7.5.2] Kbzepes , .y

Felhasznalédi program képernydje az energiadrak

bedllitdsok > |[7.5.3]Alacsony | esetében).

I%lektr"omos Lasd: "4.7.2 Az energiaarak

aram ara

bedllitasa" [» 32].
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A felhasznald altal el6re megadott értékeken kivil a rendszer gyarilag el6re
bedllitott értékeket is tartalmaz, amelyek felhaszndlhaték a programok
létrehozdsahoz.

Példa: A [7.4.2] Felhaszndlédi beallitasok > Csendes > Program
képernyén (annak heti programja, hogy az egységnek mikor és melyik csendes
Uzemmoddot kell haszndlnia) a kovetkez§ gyarilag el6re bedllitott értékek
hasznalhatok: Csendes/Csendesebb/Legcsendesebb.

4.7.2 Az energiaarak bedllitasa

A rendszerben az aldbbi energiadrakat allithatja be:
= rogzitett gazar

= 3 elektromos dram arszint

= heti idészabdlyozé az elektromos dram drakhoz.

Példa: Energiaarak beallitasa a felhasznaloi feliileten

Ar Erték a navigacios elemben
Uzemanyag: 5,3 eurocent/kWh [7.6]=5.3

Elektromos aram: 12 eurocent/kWh [7.5.1]=12

A gdazar beallitasa

1 |Lépjena [7.6] pontra: Felhaszndléi bedllitdsok >Gaz Q-0
ara.
2 | Valassza ki a gaz megfelel§ arat. ©---0
3 | Erdsitse meg a valtoztatdsokat. QO
. INFORMACIO
l Az ar érték 0,00~990 valuta/kWh-ig terjed (2 jelent6s értékkel).

Az elektromos aram aranak beallitasa

1 |Lépjena[7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3] ponthoz: Felhaszndloéi Qs+ O
bedllitdsok > Elektromos aram ara>Magas/
Kozepes/Alacsony.

2 | Valassza ki az dram megfelel§ arat. @0

3 | ErGsitse meg a valtoztatdsokat. Q-0

4 |Ismételje meg ezt a Iépést mindharom aramdij esetében. —

. INFORMACIO
l Az ar érték 0,00~990 valuta/kWh-ig terjed (2 jelent6s értékkel).

INFORMACIO

Ha nincs program bedllitva, az Magas Elektromos dram dra arat veszi
figyelembe a rendszer.

i @

Az elektromos aram ara id6szabalyozdéjanak bedllitasa

1 |Lépjena[7.5.4] pontra: Felhasznaldéi beallitasok > Q-0
Elektromos aram ara>Program.

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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2 | Avidlasztott bedllitdst a Program képernyén programozhatja be. —
A Magas, Kbzepes és Alacsony dramdijakat az
aramszolgaltatdja dijszabasanak megfelel6en adhatja meg.

3 |Erdsitse meg a valtoztatdsokat. Q-0

INFORMACIO

Az értékek az el6zbleg bedllitott Magas, Kbzepes és Alacsony dramdijaknak
felelnek meg. Ha nincs program bedllitva, a Magas elektromos dram darat veszi
figyelembe a rendszer.

i

Energiadrak a megujulo energia kWh-anként valé hasznalatara vonatkozé 6szt6nz6 figyelembe

vételével

Példa

Az energiadrak beallitdsakor figyelembe vehet§ egy 6szténz6é haszndlata. Bar a
mUkodtetés koltsége novekedhet, a teljes Uzemeltetési koltség a visszatérités
figyelembe vételével optimalizalhatd.

MEGJEGYZES
Ne felejtse el médositani az energiaarakat az 6sztonzési idészak végeén.

A gdazar beallitasa a megujulé energia kWh-anként valé haszndlatara vonatkozé
06sztonzo figyelembe vételével

A gdz aranak Osszegét a kovetkezd képlettel szamolhatja ki:

= Tényleges gazar+(0sztonz6/kWhx0,9)

A gazar bedllitdsanak eljarasaért lasd: "A gazar beadllitdsa" [» 32].

Az elektromos dram aranak beallitasa a megujulé energia kWh-anként valo
hasznalatara vonatkozd 6sztonzé figyelembe vételével

Az dramdij 6sszegét a kdvetkezd képlettel szamolhatja ki:

= Elektromos aram tényleges ara+6sztonz6/kWh

Az dramdij bedllitdsanak eljdrdsdért lasd: "Az elektromos d&ram dranak
beadllitasa" [» 32].

A jelen példaban hasznalt arak és/vagy értékek NEM pontosak.

Adat Ar/kWh
Gaz ara 4,08
Elektromos dram ara 12,49
Megujulé hé 6sztonzéje kWh-anként 5

A gdaz aranak kiszamitasa

G4z ara=tényleges gazar+(6sztonz6/kWhx0,9)

Gaz ara=4,08+(5%0,9)

Géaz ara=8,58

Az elektromos aram aranak kiszamitasa

Elektromos dram dra=elektromos dram tényleges ara+0osztonz6/kWh
Elektromos dram dra=12,49+5

Elektromos dram ara=17,49
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Ar Erték a navigacios elemben
Gaz: 4,08 /kWh (7.6]=8,6
Elektromos dram: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

4.7.3 Programok beallitdsa és hasznalata

A programok bemutatdsa

A rendszer elrendezésétdl és a szerel6i konfiguraldstol fliggben tobb vezérléhoz is
rendelkezésre allhatnak programok.

Miivelet... Lasd...
Allitsa be, ha egy adott vezérlének program "Aktivalasi képernyd" itt:
szerint kell mUkodnie. "Programok beallitasa és
hasznalata" [» 35]

Kivalaszthatja az adott vezérls esetében aktualisan hasznalni kivant programot. A
rendszer tartalmaz néhany el6re bedllitott programot. Elvégezhetd mUveletek:

Az aktualisan kivalasztott program "Program/Vezérlg" itt:

megtekintése. "Programok beallitasa és
hasznalata" [» 35]

Szlkség esetén masik program "Az alkalmazni kivant program

kivalasztasa. kivalasztasa" [» 34]

Sajat program beallitdsa, ha nem elégedett | = "Lehetséges miiveletek" itt:

az el6re bedllitott programokkal. A "Programok bedllitasa és
programozhatd mdveletek vezérlénként hasznalata" [» 35]
eltérnek.

= "4.7.4 Programozas képernyé:
Példa" [» 37]

Az alkalmazni kivant program kivalasztasa

1 |Lépjen az adott vezérl§ programjara.
Lasd: "Program/Vezérlg" itt: "Programok bedllitdsa és
hasznalata" [» 35].
Példa: Flités lzemmodban a kivant szobahémérséklet
programjaért lépjen az [1.2] Szoba > Flités program
képernyére.
2 |Vdlassza ki az aktudlis program nevét. QO
Egyéni program1
[m] (m)
Ke I — e — ]
Sze e —
Cst e —
Pé e —
Szo o——————— 1
Vas o——————— 1
3 |Valassza kia Kivalasztas lehetéséget. e
W Tories
AI Atnevezés
W Kivalasztas
4 |Valassza ki, hogy mely programot kivanja éppen hasznalni. QO
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Lehetséges programok

A tablazat a kovetkezd informécidkat tartalmazza:

= Program/Vezérl8: Ebben az oszlopban lathatd, hol lehet megtekinteni az adott
vezérl§ esetében aktudlisan kivélasztott programot. Sziikség esetén elvégezhetd

muveletek:

- Masik  program
kivalasztasa" [» 34].

kivalasztasa.

Lasd: "Az alkalmazni kivant program

- Sajat program beallitdsa. Lasd: "4.7.4 Programozas képernyé: Példa" [» 37].

= El6re beallitott programok: Az adott vezérl§ esetében a rendszerben elérhetd
el6re beallitott programok szama. Sziikség esetén sajat programot is beallithat.

= Aktivalasi képernyd: A vezérlSk tobbsége esetében az adott program csak akkor

l[ép életbe,

ha aktivdlva van a megfelel§ aktivalasi

képernyén. Ebben a

bejegyzésben lathatd, hogy az aktivalas hol végezhetd el.

= Lehetséges miiveletek: A programok beallitdsdhoz hasznalhaté mdveletek. A
programok tobbsége esetében naponta legfeljebb 6 miveletet lehet beallitani.

A kivant szobah6mérséklet
programozasa flités

Program/Vezérl6 Leiras
[1.2] Szoba > Fltés El6re beallitott programok: 3
program

Aktivalasi képerny6: [1.1] Program

Lehetséges miiveletek: HOmérsékletek a
tartomanyon belll.

A kivant szobahémérsékletet
programozasa hités
Uzemmodban.

Uzemmodban.
[1.3] Szoba > Hltés El6re beallitott programok: 1
program

Aktivalasi képerny6: [1.1] Program

Lehetséges miiveletek: Homérsékletek a
tartomanyon belll.

[2.2] F6 zb6na > Fltés
program

A f6 zona kivant kilépd
vizhémérsékletének programja
ftés Gzemmodban.

El6re beallitott programok: 3
Aktivalasi képernyd: [2.1] Program
Lehetséges miiveletek:

= |d6jarasfliiggd rendszer esetén: Homérsékletek
modositdsa a tartomanyon beldl.

= Ellenkezd esetben: H&mérsékletek a

tartomanyon beldl

[2.3] F6 zdna >Hltés
program

A {6 zona kivant kilépd
vizh6mérsékletének programja
h{tés Gzemmdadban.

El6re beallitott programok: 1
Aktivalasi képerny6: [2.1] Program
Lehetséges miiveletek:

= |d6jarasfiggd rendszer esetén: Hémérsékletek
modositdsa a tartomanyon bell.

= Ellenkez§ esetben: HEmérsékletek a

tartomanyon beldl
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Program/Vezérl6

Leiras

[3.2] Kiegészit6 zobna>
Fltés program

Annak programozasa, hogy
mikor engedélyezett a
kiegészit6 zéna felflitése flités
Gzemmodban.

El6re beallitott programok: 1
Aktivalasi képerny6: [3.1] Program
Lehetséges miiveletek:

= Ki: Ha a rendszer szamdra a kiegészit6 zona
felf(itése NEM engedélyezett.

= Be: Ha a rendszer szamdra a kiegészit6 zona
felf(tése engedélyezett.

[3.3]Kiegészit6 zdbna>
Hités program

Annak programozasa, hogy
mikor engedélyezett a
kiegészit6 zona leh(itése h(ités
Uzemmodban.

El6re beallitott programok: 1
Aktivalasi képerny6: [3.1] Program
Lehetséges miiveletek:

= Ki: Ha a rendszer szamara a kiegészit6 zona
leh(tése NEM engedélyezett.

= Be: Ha a rendszer szamara a kiegészité zéna
leh(tése engedélyezett.

[4.2] Térfltés/-hltés >
Uzemméd program

Annak programozasa (havonta),
hogy az egység mikor
Uzemeljen f(ités vagy h(ités
Gzemmodban.

Lasd: "A kivant helyiség izemmod
bedllitasa" [» 20].

[5.5] Tartaly > Program

A haszndlatimelegviz-tartaly
hémérsékletének
programozasa a normal
hasznalatimelegviz-igényeknek
megfelelSen.

El6re beallitott programok: 1

Aktivalasi képerny6: Nem alkalmazhaté. Ez a
program automatikusan aktivalédik, ha a HMV-
Uzemmadd a kovetkez6k valamelyike:

= Csak program
= Program + Ujramelegités
Lehetséges miiveletek:

= Kényelmi: Mikor kezd&djon meg a tartaly
felf(tése a kovetkezé felhasznald altal el6re
megadott értékre: [5.2] Kényelmi
célhémérséklet.

= Gazdasagos: Mikor kezd6djon meg a tartaly
felf(itése a kovetkezé felhasznald altal el6re
megadott  értékre:  [5.3] Gazdasagos
célhémérséklet.

= Leallitas: Mikor fejez6djon be a tartdly
felflitése, meég akkor is, ha a kivant
tartdlyh6mérséklet még nem lett elérve.

Megjegyzés: Program + Ujramelegités
Uzemmaddban a rendszer a kovetkezd
felhasznald altal el6re megadott értéket is
figyelembe veszi: [5.4] Ujramelegités
célhomérséklet.

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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Program/Vezérl6

Leiras

[7.4.2] Felhaszndaléi
beallitdsok > Csendes >
Program

Annak programozasa, hogy az
egységnek mikor és melyik
csendes Gzemmaodot kell
hasznalnia.

El6re beallitott programok: 1

Aktivalasi képerny6: [7.4.1] Aktivalas (csak
szerelSk szamara érhetd el).

Lehetséges miiveletek: A kbvetkez§ gyarilag
el6re beallitott értékek hasznalhatok:

= Ki

= Csendes

= Csendesebb

= Legcsendesebb

Lasd: "A csendes Gizemmadd bemutatasa" [» 28].

[7.5.4] Felhasznaléi
bedllitasok > Elektromos
aram ara>Program

Annak programozasa, hogy
mikor érvényes egy adott
elektromos dijszabas.

El6re beallitott programok: 1
Aktivalasi képerny6: Nem alkalmazhaté

Lehetséges miiveletek: A kovetkezs gyarilag
el6re beallitott értékek hasznalhatok:

= Magas

= Kbozepes

= Alacsony

Lasd: "4.7.2 Az energiaarak beallitasa" [» 32].

Korlatozas: Csak szerel6k
szamara érhetd el.

[9.4.2] Szerelbi
bedllitasok >
Segédfiitéelem > BSH
engedélyezési program

El6re beallitott programok: 1
Aktivalasi képerny6: Nem alkalmazhaté

Lehetséges miiveletek: Legfeljebb napi 2
mdveletet lehet beprogramozni.

= Ki: A segédflitéelem miikodése NEM
engedélyezett.
= Be: A segédfltbelem muakodése

engedélyezett.

4.7.4 Programozas képernyd: Példa

Ez a példa bemutatja, hogyan lehet bedllitani a f6 zdona szobah&mérséklet-

programjat fitési modban.

INFORMACIO

@
l Az egyéb programok megadasa hasonlé mdédon torténik.

A program beallitasanak attekintése

Példa: A kovetkezd programot szeretné létrehozni:

Egyéni program1
O

Ke [ — — ]
Sze [ — — ]
Csii [ — — ]
Pé [ — — ]
Szo [njm— N
Vas [njm— N

El6feltétel: A szobahdmérséklet-program csak akkor érhet6 el, ha a

szobatermosztatos szabdlyozds aktiv. Ha a kilépd vizhEmérséklet szabdlyozasa
aktiv, a f6 zona programjat allithatja be helyette.
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Lépjen a programra.

(opciondlis) Torolje ki a teljes hét vagy a kivalasztott nap programjanak
tartalmat.

Allitsa be a Hét 6 programot.
Masolja a programot a tébbi hétkdznapra.

Allitsa be a Szombat programot, és mésolja 4t Vasarnap szamara is.

A U A W

Nevezze el a programot.

Ugras a programra

1 |Lépjen az[1.1] pontra: Szoba > Progranm. e
2 | Allitsa a programozast a kovetkezére: Igen. e
3 |Lépjenaz[1.2] pontra: Szoba > Flités program. (@s:-O

A heti program tartalmanak torlése

1 |Valassza ki az aktudlis program nevét. HGEe)

Egyéni program1
Hé O
Ke [ — — ]
Sze o0
Csl o0
Pé o0
Szo o0
Vas [ —

2 | Valassza kia Torlés lehet6séget. (@O
iﬂ Torlés
AI Atnevezés
& Kivalasztas

3 | Valassza az OK gombot a megerd@sitéshez. HGEe)

A napi program tartalmanak torlése

1 |Valassza ki a napot, amelynek a tartalmat tordlni szeretné. QO
Példaul: Péntek

Egyéni program1
[al

He ocC
Ke ] E— — N
Sze ] E— — N
Csii ] E— — N
Pé [ — — N
Szo ]
Vas ]

2 | Valassza kia Torlés lehet8séget. e
W Teries
@ Szerkesztés
Mésolas
3 |Vdlassza az OK gombot a megerd@sitéshez. QO
Felhasznaldi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D
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A Hétf6 program beallitasa

1

Valassza ki a Hét 06 lehetbséget.

Egyéni program1
5|

Sze o—————— 11
Csii o—————— 11
Pé o—————————— 1
Szo o—————————— 1
Vas o—————————— 1

QO

Vélassza ki a Szerkesztés lehetdséget.

W Tores
[% Szerkesztés

Masolas

Q-0

A bal oldali teker6kapcsold segitségével valasszon ki egy
bejegyzést, és szerkessze a bejegyzést a jobb oldali
tekerékapcsoldval. Minden napra legfeljebb 6 miveletet
programozhat be. A sdvon a magas hémérsékletnek sdtétebb
szine van, mint az alacsonynak.

DF-:ilD He
12 24

6:00 20°C 22:00 18°C
8:30 18°C :
17:30 21°C

Megjegyzés: Egy mlvelet torléséhez az idejét az el6z8 mUvelet
idejeként allitsa be.

@0

O+ @}

Erésitse meg a valtoztatasokat.

Eredmény: A hétf6i program be van allitva. Az utolsé mivelet
értéke a kovetkezd beprogramozott miveletig érvényes. Ebben
a példaban a hétfé az elsé beprogramozott nap. Ezért az utolsé
beprogramozott mdvelet a kdvetkezd hétfs els6é mlveletéig
érvényes.

A program masolasa a tobbi hétk6znapra

1

Vélassza ki a Hét 6 lehetbséget.

Egyéni program1
Hé O
Ke [ —
Sze [ —
[oL I o — |
Pé S —
Szo S —
Vas L —

Q-0

Vélassza ki a Masolas lehet8séget.

ﬁ Torlés
[% Szerkesztés

Masolas

Eredmény: A masolt nap mellett megjelenik a C jel.

QO
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3 | Valassza ki a Kedd lehet6séget.

Egyéni program1
He [ul
Ke ] —
Sze ] —
Csii ] —
Pé ] —
Szo ] —
Vas [ ——

4 |Vidlassza kia Beillesztés lehetfséget.

W Tores
@ Szerkesztés

Masolas

E) Beillesztés

Eredmény:

Egyéni program1

ol
Sze ] —
[0/ R & e —— ]

Szo o — ]
Vas e — ]|

5 |Ismételje meg ezt a miveletet a tobbi hétkdznapnal.

Egyéni program1
Hé Ol ocC
Ke [ —— 5]
Sze [ —— 5]
Csii [ —— 5]
Pé [ —— 5]
Szo [ ——
Vas ]

A Szombat program bedllitasa és atmadasoldsa Vasarnap szamara

1 |Vadlassza ki a Szombat lehet8séget.

QO

2 |Valassza kia Szerkesztés lehetéséget.

Q-0

3 | A bal oldali teker6kapcsold segitségével valasszon ki egy
bejegyzést, és szerkessze a bejegyzést a jobb oldali
tekerékapcsoldval.

O — SZ0
0 12 24

8:00 21°C
23:00 18°C

Er6sitse meg a valtoztatdsokat.

@O

Valassza ki a Szombat lehetdséget.

@O

Vélassza ki a Masolas lehet8séget.

{QAEH®)

N o v s

Vdlassza ki a Vasarnap lehet6séget.

Q-0

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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8 |Vadlassza kiaBeillesztés lehetdséget. 1Q:-O

Eredmény:

Egyéni program1
Hé O
Ke [ — — 5]
LN S — ]
[oEI I o — —
Pé [ — — |
Szo O e C
LN — ]

A program atnevezése

1 |Vaélassza ki az aktudlis program nevét. (@20

Egyéni program1
O

Ke [ — — i H]
Sze [ — — i H]
Csii [ — — i H]
Pé [ — — i H]
Szo [m—_______ §]
Vas [nm—_________§]

2 |Valassza ki a Atnevezés lehetéséget. Q-0

iﬂ Torlés

AI Atnevezés
B i Aiacots
Wb Kivalasztas

3 | (opciondlis) Az aktualis programnév torléséhez tallézzon a O---@u
karakterlistdban a € lehet&séghez, majd nyomja meg az el6z6
karakter eltavolitasahoz. Ismételje meg a torlést a programnév
minden egyes karakterével.

4 | Az aktualis program elnevezéséhez tallézzon a karakterlistaban, Q@
és er@sitse meg a kivalasztott karaktereket. A program neve
maximum 15 karakterbdl allhat.

5 | ErGsitse meg az Uj nevet. QO
° INFORMACIO
l Nem mindegyik program nevezhetd at.

Hasznalati példa: 3-m(iszakos rendszerben dolgozik

Ha 3-mUszakos rendszerben dolgozik, a kovetkez6t teheti:

1 Allitson be 3 szobahSmérséklet-programot, és adjon nekik megfelel§ neveket.
Példa: ReggeliM(iszak, NappaliMiszak és EjszakaiMszak

2 Valassza ki, hogy mely programot kivanja éppen hasznalni.

4.8 |d6jarasfiggd gorbe

4.8.1 Miaz az id6jarasfiggs gorbe?
Id6jarasfiiggé miikodés
Az egység akkor muikodik id6jarasfiiggéen, ha a rendszer automatikusan hatarozza

meg a kilépd viz vagy a tartaly kivant hGmérsékletét a kiltéri hémérséklet alapjan.
llyenkor hozza van csatlakoztatva egy, az épullet északi falan elhelyezett
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hémérséklet-érzékel6hoz. Ha a kilsé hémérséklet csdkken vagy nd, az egység
azonnal kompenzal, és nem kell a termosztat visszajelzésére varnia a kilép& viz vagy
a tartdly hémérsékletének noveléséhez vagy csokkentéséhez. Mivel gyorsabban
reagal, meggatolja a beltéri h6mérséklet nagy ingadozdsait, illetve a vizét a
ledgazdpontokon.

El6nyok

Az id6jarasfiggs mikodés csdokkenti az aramfogyasztast.

IdGjarasfiiggd gorbe

A hémérséklet-kilonbségek kompenzaldsa érdekében az egység az id6jarasfiggd
gorbére tamaszkodik. Ez a gérbe hatdrozza meg, hogy hany fokosnak kell lennie a
tartdly vagy a kilépd viz h6mérsékletének kilonb6z6 kultéri h6mérsékletek esetén.
Mivel a gorbe lejtése a helyi kortlményektdl flgg, példaul a jellemzd iddjarasi
viszonyoktol és az épllet szigetelésétdl, a gorbét egy szerel6 vagy egy felhasznald
allithatja be.

Az idGjarasfiiggo gorbék tipusai

Az id6jarasfiggs gorbéknek 2 tipusa van:

= 2 pontos gorbe

= Gorbeeltoldsos gorbe

Ontél fiigg, hogy melyiket szeretné haszndalni a hémérséklet modositasahoz. Lasd:
"4.8.4 |dGjarasfiggs gorbék hasznalata" [» 45].

Elérhet6ség

Az idGjarasfiggs gorbe a kovetkezEkhoz érhetd el:
= F§ zéna — Fités

= F8 zdna — H(ités

= Kiegészit6 zéna — Flités

= Kiegészit6 zona — H(ités

= Tartaly (csak szerel6k szamara érhetd el)

INFORMACIO

[ J

l Az id6jarasfiggd miikddtetéshez megfelelGen kell konfigurdlni a f6 zona, a kiegészité
zona vagy a tartaly célhémérsékletét. Lasd: "4.8.4 IdGjarasfliggd gorbék
hasznalata" [» 45].

4.8.2 2 pontos gorbe

Ezzel a két célhémérséklettel tudja meghatdrozni az id6jarasfliggs gorbét:
= Célhémérséklet (X1, Y2)
= Célhémérséklet (X2, Y1)

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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Példa
[E 1 a
Y2
Y1
X1 X2 &)
Elem Leiras
a A kivélasztott idéjarasfiggd zona:

= % A 6 vagy kiegészits zéna flitése
- B ATS vagy kiegészit6§ zéna h(itése

['J_ P . ,
= |5 Haszndlati meleg viz

X1, X2 |Példak a kiltéri kornyezeti hémérsékletre

ikon az adott zéna hékibocsatdjanak felel meg:
- [&: Padiofités

- (& Klimakonvektor egység

- [T Radiator

. D: Hasznalatimelegviz-tartaly

Y1,Y2 |Példédk a kivant tartdlyhémérsékletre és a kilépd vizhEmérsékletre. Az

Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n

©---0 Végigléptetés a h6mérsékleteken.

OO} A hémérséklet mddositdsa.

O Q. A kovetkezé hEmérsékletre |épés.

QO A véltoztatdsok megerdsitése és tovabblépés.

4.8.3 Gorbeeltoldsos gorbe

Lejtés és eltolas

A lejtéssel és az eltoladssal tudja meghatdrozni az id6jarasfliggs gorbét:

= Mddositsa a lejtést, hogy a kilonbozd kornyezeti hémérsékletek szerint
kalonbozbképpen novelje vagy csokkentse a kilépd viz hGmérsékletét. Ha példaul
a kilépd viz hémérséklete altaldban megfelels, de alacsony kiilsé hémérsékleten
tul hideg, novelje a lejtés mértékét, hogy a kiléps viz h6mérséklete egyre jobban

néjon, minél alacsonyabb a kilsé hémérséklet.

= Mddositsa az eltolast, hogy a kilonb6z8 koérnyezeti hémérsékletek szerint
egyforman novelje vagy csokkentse a kilépé viz hémérsékletét. Ha példaul a
kilép6 viz h6mérséklete mindig tul hideg, fliggetlenll attdl, hogy milyen a kilsé
hémérséklet, novelje az eltoldst, hogy a kilép8 viz hémérséklete minden kilsé

hémérséklet esetén egyforman néjon.
Példak

Id6jarasfliggd gorbe, amikor a lejtés van kivalasztva:

EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D
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X1 X2 A

Id6jarasfiggs gorbe, amikor az eltolds van kivalasztva:

E

Y4

¢
—a ---b 1 e

4
T 77d

X1 X2 O
Elem Leiras
a IF-gbrbe a modositasok el6tt.
b IF-gbrbe a mddositdsok utan (példaként):
= A lejtés moddositdsakor az X1 ponton az Uj kivant hémérséklet
eltéré mértékben lesz magasabb, mint az X2 ponton.
= Az eltolds mddositdsakor az X1 ponton az Uj kivant hémérséklet
ugyanannyival lesz magasabb, mint az X2 ponton.
c Lejtés
d Eltolas
e A kivélasztott iddjarasfuggd zona:
= 3 A f6 vagy kiegészits zona fiitése
- B ATS vagy kiegészit6 zéna h(itése
- [ Hasznalati meleg viz
X1, X2 Példdak a kiltéri kornyezeti hémérsékletre
Y1,Y2,Y3, Példak a kivant tartalyhémérsékletre és a kilép& vizhEmérsékletre.
Y4 Az ikon az adott zéna hékibocsatojanak felel meg:
- |E: Padlofiités
- & Klimakonvektor egység
- [IT: Radiator
. D: Haszndlatimelegviz-tartaly
Lehetséges miiveletek ezen a képerny6n
-0 Lejtés vagy eltolas kivalasztasa.
O @ Lejtés/eltolds mértékének ndvelése vagy csokkentése.
O Q@ Ha a lejtés van kivalasztva: lejtés bedllitasa és ugras az eltoldsra.
Ha az eltolds van kivalasztva: az eltolds beallitdsa.
QO A modositdsok megerd@sitése és visszatérés az almendre.

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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4.8.4 |dGjarasfliggd gorbék hasznalata
Az idGjarasfliggs gorbék a kovetkezéképpen konfigurdlhatok:

A célhémérsékleti méd meghatdrozasa

Az idGjarasfiggé gorbe hasznalatdhoz meg kell hataroznia a megfelel§
célhémérsékleti médot:

Lépjen a kovetkez6 célhémérsékleti Allitsa a célhémérsékleti médot a
madra: kovetkezére:

F6 zéna - Flités

[2.4] F6 zbna>Célhém.mdd IF fltés, rogzitett hités VAGY
Id6jarasfiiggd

F6 zona — Hiités

[2.4] F6 zd6na > Célhbém.mod Id6jarasfiggo

Kiegészit6 zéna — Flités

[3.4]Kiegészit6 zbna> IF fltés, rogzitett hiités VAGY

Célhém.moéd Id6jarasfiiggd

Kiegészit6 zéna — Hiités

[3.4] Kiegészitd zoéna> Id6jarasfiiggo

Célhém.mod

Tartaly

[5.B] Tartdly > Cé1hém.mod Korlatozas: Csak szerel6k szamara
érheté el.
Id6jarasfliggd

Az idGjarasfiiggo gorbe tipusanak modositasa

Az 6sszes zona (f6 + kiegészit6) és a tartaly tipusanak maddositasahoz l1épjen a [2.E]
F6 zona>1IF gorbe tipusa menipontra.

A kivalasztott tipust a kovetkez6 menltpontokban is megtekintheti:
= [3.C] Kiegészit6 zo6na>IF gorbe tipusa
= [5.E] Tartaly > IF gorbe tipusa

Korlatozas: Csak szerel6k szdmara érhetd el.

Az idGjarasfiiggé gorbe mddositasa

Z6na Lépjen a kovetkez6 ponthoz:

F6 z6na — Flités [2.5] F6 z6na>Fltési IF gorbe

F6 z6na — Hiités [2.6] F6 z6na >H(itési IF gorbe

Kiegészit6 zona — Flités [3.5] Kiegészit6 zdéna > Flitési
IF gorbe

Kiegészit6 zéna — Hiités [3.6] Kiegészit6 zdna>Hitési
IF gorbe

Tartaly Korlatozas: Csak szerel6k szdmara
érhet6 el.
[5.C] Tartaly > IF gorbe
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i @

INFORMACIO

Maximalis és minimalis célhémérsékletek

Nem konfiguralhatja a gorbét a zéndhoz vagy tartdlyhoz beallitott maximalis és
minimalis célhémérsékleteknél magasabbra vagy alacsonyabbra. A maximalis vagy a
minimalis célhémeérséklet elérésekor a gorbe kiegyenesedik.

Az id6jarasfiiggo gorbe pontos beallitasa: gorbeeltolasos gorbe

A kovetkez§ tablazat azt ismerteti, hogyan allithatd be pontosan egy zona vagy
tartdly id6jarasfiggd gorbéje:

On a kévetkez6t érzi:

Pontos beallitas lejtéssel és

eltolassal:

Atlagos kiiltéri Hideg kiiltéri Lejtés Eltolas
hémérséklet esetén: | hémérséklet esetén:
A hémérséklet Fazik ™ —
megfelel
A hémérséklet Melege van N —
megfelel
Fazik A hémérséklet Np T
megfelel§
Fazik Fazik — T
Fazik Melege van N ™
Melege van A hémérséklet ™ N
megfelel§
Melege van Fazik ™ N
Melege van Melege van — N

Az idGjarasfiiggd gorbe pontos bedllitasa: 2 pontos gorbe

A kovetkez§ tablazat azt ismerteti, hogyan allithatd be pontosan egy zona vagy
tartdly id6jarasfliggd gorbéje:

On a kovetkez6t érzi:

Pontos beallitas
célhémérsékletekkel:

Atlagos kiiltéri Hideg kiiltéri Y2@ | vi® | xa® | x2®@
hémérséklet esetén: | hémérséklet esetén:
A hémérséklet Fazik ™ — ™ —
megfelel
A hémérséklet Melege van J — N —
megfelel§
Fazik A hémérséklet — 0 — ™
megfelel
Fazik Fazik T T T T
Fazik Melege van N2 ™ N2 ™
Melege van A hémérséklet — N — J
megfelel§
Melege van Fazik ™ N§ ™ N§
Melege van Melege van N N NE N
Felhasznaldi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D
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@ | 4sd: "4.8.2 2 pontos gorbe" [» 42].
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4.9 MenUszerkezet: Felhaszndaloi bedllitdsok attekintése

[1] Szoba

A

Program
Fltés program

(*) Hatés program
Fagymentesités
Hém. tart. beallitas
Szobai érzékeld eltolasa

[1.4] Fagymentesités

[2] F6 zéna

Aktivalas
Szoba célhémérséklete

1A

Program

Ftés program
() Hatés program

Célhém.méd

Fatési IF gorbe
(*) Hatési IF gorbe

[1.5] H6m. tart. beallitas

Fatési minimum
Fatési maximum
Hatési minimum
Hitési maximum

B

[3] Kiegészité zéna

1A

Program

Fltés program
(*) Hités program

Célhém.mod

Ftési IF gorbe
(*) Hutési IF gorbe

[7.2] Id8/datum

[4] Terfatés/-hités

Uzemmad
(*) Uzemmod program

Ora

Perc

Ev

Hoénap

Nap

Nyari id6szamitas
Forméatum

[5] Tartaly

Y

[7.3] Szabadsag

- Aktivalas
Erételjes lizemeltetés EKKortél:
Kényelmi célhémérséklet Eddig: ’
Gazdasagos célhémérséklet -
lLDerameIeg ités célhémérséklet .| [7.4] Csendes

rogram
Aktivalas

[7] Felhasznaléi beallitasok Program
N{elv, —| [7.5] Elektromos aram ara
Id6é/datum |
Szabadsag Magas
Csendes ] Kézepes
Elektromos aram ara Alacsony
Géaz ara Program

[8] Informacio

Energiaadatok

Hibael6zmények

Forgalmazdéval kapcsolatos informaciok
Erzékeldk

Mukodtetd egységek

Uzemmaddok

Névjegy

Csatlakozas allapota

[8.1] Energiaadatok

Elektromos bemenet
Eléallitott hé

| [B]Felhasznalsi profil

[C]Uzemeltetés

Szoba
Térftés/-hités
Tartaly

A célhdmérséklet képernysje

(*) Csak ah(tésre is képes modelleknél alkalmazhatd

i

INFORMACIO

A bedllitasok a kivalasztott szerelGi beallitasoktdl és az egység tipusatol fliggben

lathatdk/nem lathatok.

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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4.10 Szerel6i bedllitdsok: a szerel6 altal kitoltendd tablazatok

4.10.1 Konfiguralds varazslo

Beallitds | Téltse ki...

Rendszer

Beltéri egység tipusa (csak
olvashatd)

Kiegészit6 flit6elem tipusa
[9.3.1]

Hasznalati meleg viz [9.2.1]

Vésziizem [9.5]

Z6nak szama [4.4]

Kiegészit6 fltlelem
Feszliltség[9.3.2]
Bedllitas [9.3.3]

Teljesitmény - 1. fokozat
[9.3.4]

Kiegészitl teljesitmény - 2.
fokozat [9.3.5] (ha alkalmazhatd)

F6 zdna

H6leadd tipusa[2.7]
Vezérlés [2.9]
Célhém.mdd [2.4]

Program [2.1]

Kiegészit6 zodna (csakhaal[4.4]=1)
H6leadd tipusa [3.7]

Vezérlés (csak olvashatd) [3.9]
Célhém.mod [3.4]

Program [3.1]

Tartaly
Felfités mdd [5.6]

Kényelmi célhémérséklet [5.2]

Gazdasagos célhomérséklet [5.3]

Ujramelegités célhémérséklet

[5.4]
4.10.2 Bedllitdsok ment
Beallitas Toltse ki...
F6 zdéna
Kiils6 termosztat tipusa[2.A]
EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D | 4 DAIKIN Felhasznaloi referencia-Utmutato
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Beallitas | Téltse Ki..

Kiegészit6 zona (havan)

Kiils6 termosztat tipusa[3.A]

Informacio

Forgalmazéval kapcsolatos
informaciodk [8.3]

Felhasznaldi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D
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5 Energiatakarékossagi tippek

Tippek a szobah6mérséklettel kapcsolatban

= Gy6z6djon meg réla, hogy a kivant szobahémérséklet SOHA ne legyen tul magas

(fltés moddban) vagy tul alacsony (hltés moddban), de MINDIG legyen az
igényeinek megfeleld. +/- egy fok 6%-0s koltségmegtakaritast, illetve -ndvekedést
jelent fltés és hiités esetén is.

NE novelje/csokkentse a kivant szobahémérsékletet azért, hogy felgyorsitsa a
térfltést vagy -h(itést. Ett6l NEM fog gyorsabban felmelegedni/leh(ilni a szoba.

Ha a rendszer elrendezése lassu hdékibocsatokat tartalmaz (példaul padlofiités
esetében), kerllje a nagy ingadozasokat a kivant szobahémérsékletben, és NE
engedje, hogy a szoba hémérséklete tul magasra n6jon vagy tul alacsonyra essen.
A szoba ismételt felmelegitése/leh(itése sok idébe és energidba kerdl.

Szokasos térfltési és -h(itési igényeihez hasznaljon heti programot. Ha szlikséges,
kénnyen eltérhet a programtol:

- Rovid id6&szakokra felllirhatja a programozott szobahémérsékletet a kdvetkezd
programozott muveletig. Példa: Ha Osszejovetelt tart, vagy elhagyja a hazat
néhany oérara.

- Hosszabb id6szakokra haszndlja a szabadsag Gzemmaddot.

Tippek a kilép6 vizh6mérséklettel kapcsolatban

= F(ités modban az alacsonyabb kivant kilépd vizhGmérséklet alacsonyabb

fogyasztassal, és jobb teljesitménnyel szamolhat. H{tés esetén az ellenkezdje
igaz.

= Allitsa be a kivant kilépd vizhmérsékletet a hékibocsatd tipusanak megfelelSen.

Példa: A padlofltést alacsonyabb kilép6 vizhémérsékletre tervezték, mint a
radidtorokat és a hészivattyu-konvektorokat.

Tippek a HMV-tartdly hémérsékletével kapcsolatban

= Szokdsos hasznalati meleg viz igényeihez hasznaljon heti programot (CSAK

programozott Gzemmaodban).

- Magasabb  el6re  bedllitott  értéket adjon meg a HMV-tartaly
éjszakai hémérsékletéhez (Kényelmi = magasabb HMV-tartaly hémérséklet),
mert akkor kevesebb térflitésre van szikség.

- Ha NEM elég egyszer, éjszaka felmelegiteni a HMV-tartalyt, programozza ugy,
hogy az még egyszer felmelegedjen napkozben egy el6re bedllitott értékre
(Gazdasagos = alacsonyabb HMV-tartaly hémérséklet).

NE allitsa tul magasra a HMV-tartaly hémérsékletét. Példa: A beszerelést
kovetéen csokkentse minden nap 1°C-kal a HMV-tartdly hémérsékletét, és
ellendrizze, hogy igy is elegendd meleg viz all-e rendelkezésre.

Ugy hozza létre a programot, hogy CSAK akkor legyen bekapcsolva a
hasznalatimelegviz-szivattyl napkozben, amikor feltétlentl sziikség van azonnali
meleg vizre. Példa: Reggelente és esténként.
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6 Karbantartas és szerelés

6.1 Attekintés: karbantartds és szerelés

A szerel6nek évente karbantartast kell fizetnie. A kapcsolatfelvétel/lgyfélszolgalat
szamat a felhasznaldi fellleten taldlja.

A végfelhasznalé feladatai:
= Tartsa tisztan az egység kornyezetét.

= Tisztdn tartani a felhasznaldi fellletet egy puha, nedves torl6éruhdval. NE
hasznaljon tisztitdszereket.

= Rendszeresen ellendrizze, hogy a viznyomds 1 bar felett van-e.
H(it6kozeg

A termék fluorozott, Uveghazhatdsu gazokat tartalmaz. NEM szabad a gazokat a
légkdrbe engedni.

H{t6kozeg tipusa: R32
Globdlis felmelegedési potencial (GWP): 675

MEGJEGYZES
A fluortartalmu, tveghdazhatast okozé gazokra vonatkozd jogi szabalyok szerint az

egységbe toltott hiit6kozeget tomeg és CO, kibocsatas egyenérték alapjén is fel kell
tlntetni.

Képlet a CO,egyenértékii kibocsatas tonnaban kifejezett szamitasahoz: H(it6kozeg
GWP értéke x a betoltott hiit6kozeg teljes mennyiségével [kg-ban]/1000

Tovébbi informdcidkért forduljon a szerel6hoz.

FIGYELMEZTETES: TUZVESZELYES ANYAG

A készllékben lévé hiit6kozeg enyhén gyulékony.

FIGYELEM
A berendezést olyan helyiségben kell tarolni, ahol nem mikaodik allando gyujtoforras

(példaul: nyilt lang, m(ikodd gazkészilék vagy elektromos flitéberendezés).

FIGYELEM

= TILOS atlyukasztani vagy égésnek kitenni a hiit6kozeget keringetd alkatrészeket.

= A jégmentesit6 folyamat felgyorsitdsahoz vagy a tisztitdshoz kizardlag a gyartd
altal javasolt eszkdzoket hasznalja, mas anyagot vagy eljarast TILOS hasznalni.

= Felhivjuk figyelmét, hogy a hiitékozeg szagtalan.

Felhasznaldi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D
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FIGYELEM
= Az egységben hasznalt hiitékozeg kis mértékben tlizveszélyes, de altalaban NEM

szokott szivargas fellépni. Ha h(it6kozeg-szivargas miatt a szoba levegdjébe
hltékozeg kerdl, és az nyilt langgal vagy flit6szallal érintkezik, az tizet okozhat és
artalmas gazok keletkezhetnek.

= Kapcsoljon KI minden tlizveszélyes flit6késziléket, szell6ztesse ki a helyiséget, és
|épjen kapcsolatba a klimaberendezést forgalmazé markaképviselettel.

= Az egységet addig NEM szabad ilyenkor haszndlni, amig azt a szakaszt, ahol a
hltékozeg szivarog, egy szakképzett szerel6 meg nem javitotta.

6.2 A kapcsolatfelvételi/Ugyfélszolgdlati telefonszdmok

1 |Lépjena[8.3] ponthoz: Informacid > Forgalmazdval HGEe)
kapcsolatos informaciok.
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7 Hibaelharitas

Kapcsolatfelvétel

Ha az aldbb felsorolt jelenségeket tapasztalja, On is megkisérelheti a hibaelharitast.
Minden mas esetben forduljon szerel6jéhez. A kapcsolatfelvétel/lUgyfélszolgalat
szamat a felhasznaldi fellleten taldlja.

7.1 Sugodszoveg megjelenitése hibas miikodés esetén

Hibds mikodés esetén a sulyossagtédl figgben a koévetkezd fog megjelenni a
kezd&képernydn:

« L\ Hiba
AN Meghibasodas

A kovetkezEképpen jelenithet meg egy rovid és egy hosszu leirast a hibarol:

1

Nyomja be a bal oldali tekerékapcsolot a fémen
megnyitdsahoz, és lépjen a Meghibasodas elemre.

Eredmény: A képernyén megjelenik a hiba rovid lefrdsa és a

hibakad.

@O

Nyomja meg a ? gombot a hibaképernydn.

Eredmény: A képerny6n megjelenik a hiba hosszu leirdsa.

7.2 A meghibasodasi el6zmények ellenérzése

Feltételek: A felhaszndldi jogosultsagi szint haladd végfelhasznald értékre van
allitva.

1

Lépjen a [8.2] pontra: Informacid > Hibael&zmények. Q-0

Megijelenik a legutébbi hibak listaja.
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7.3 Jelenség: Fazik (vagy melege van) a nappaliban

Lehetséges ok

Teend6

A kivant szobahémérséklet tul alacsony
(magas).

Csokkentse (novelje) a kivant
szobah&mérsékletet. Lasd: "4.4.4 A
kivant szobah&mérséklet
modositasa" [» 22].

Ha a probléma naponta megismétlédik,
tegye a kovetkezék egyikét:

= Csokkentse  (novelje) az  el6re
bedllitott szobahdmérséklet-értéket.
Lasd: "4.7.1 Az el6re beadllitott értékek
hasznalata" [» 31].

= Modositsa a szobah6meérséklet

programozasat. Lasd:
"4.7.3  Programok bedllitdsa és
hasznalata" [» 34] és
"4.7.4 Programozas képerny6:

Példa" [» 37].

A kivant szobahémérséklet nem érhetd
el.

Novelje a kivant kilép6 vizhémérsékletet
a hékibocsato tipusanak megfelelGen.
Lasd: "4.4.5 A kivant kilépd
vizhémérséklet mddositasa" [» 22].

Az id6jarasfliggs gorbe nem
megfelel6en van bedllitva.

Allitsa be az id6jarasfiggd gorbét. Lasd:
"4.8 |d6jarasfluggd gorbe" [» 41].
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7.4 Jelenség: tul hideg viz folyik a csapbdl

Lehetséges ok

Teend6

A tul magas fogyasztds miatt elfogyott a
hasznalati meleg viz.

A kivant HMV-tartaly hémérséklet tul
alacsony.

Ha azonnal meleg vizre van szlksége,
aktivalja a HMV-tartdly Er6teljes
uzemeltetés maddjat. Ez ugyanakkor
plusz energidt haszndl. Lasd: "4.5.6 A
HMV erételjes Gzemmaddjanak
hasznalata" [» 27].

Ha a probléma naponta megismétlédik,
tegye a kovetkezdk egyikét:

= Novelje a HMV-
tartaly hémérsékletének elére
bedllitott értékét. Lasd: "4.7.1 Az

el6re bedllitott értékek
hasznalata" [» 31].
= Hozzon létre egy HMV-

tartdly  h&mérsékleti  programot.
Példa: Allitsa be, hogy a HMV-tartaly
még egyszer melegedjen fel
napkodzben egy elére bedllitott értékre
(Gazdasagos célhomérséklet =
alacsonyabb tartalyhémérséklet).
Lasd: "4.7.3 Programok beallitdsa és

hasznalata" [» 34] és
"4.7.4 Programozas képernyé:
Példa" [» 37].

7.5 Jelenség: a h6szivattyd meghibasodik

Amikor a hészivattylk nem m(ikodnek, a kiegészité flit6elem és/vagy a
segédflitéelem szolgdlhat szikséghelyzeti flitGegységként, és automatikusan vagy
nem automatikusan veheti at a h6terhelést.

= Ha az automatikus szikséghelyzeti m(ikodés Automatikus értékre van allitva,

és a hdszivattyl meghibdsodik:

- EHVH/X esetén: A kiegészits fit6elem automatikusan atveszi a héterhelést és a
hasznalati meleg viz el6allitasat

- EHBH/X esetén: A kiegészit6 fitGelem automatikusan atveszi a héterhelést, és
az opcionalis tartdly segédfitéeleme automatikusan atveszi a hasznalati meleg
viz el6allitasat.

Ha az automatikus szikséghelyzeti miikodés beallitasa Kézi, és a hdészivattyu

meghibdsodik, akkor a haszndlati meleg viz el&allitdsa és a térflités leadll, és

manualisan kell ezeket helyredllitani a felhasznaldi felileten. A mikodés manualis
visszaallitdsdhoz 1épjen a Meghibasodas fémenl képernydre, ahol felhasznaldi
fellUleten ezutan egy felszodlitas jelenik meg arra vonatkozdan, hogy erdsitse meg,

a kiegészit6 fitéelem vagy segédflitGelem atveheti-e a héterhelést vagy sem.

Ha a hészivattyd meghibasodik, a kdvetkez6 jelenik meg a felhasznaloi fellleten: Al

vagy /N,

Felhasznaldi referencia-Utmutato
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Lehetséges ok Teendd
A h&szivattyu sérult. Lasd: "7.1 Sugdszoveg megjelenitése

hibas mikodés esetén" [» 54].

INFORMACIO

Ha a kiegészit6 flitéelem és a segédfiitéelem atveszik a hdéterhelést, az
aramfogyasztds jelentésen megnd.

i @

7.6 Jelenség: A rendszer bugyborékolo hangokat ad ki a belizemelés

utan

Lehetséges ok Teendd
Levegd van a rendszerben. Légtelenitse a rendszert.”
Helytelen hidraulikus egyensuly. Csak szerel6 végezheti el:

1 Hidraulikus nyomaskiegyenlitést kell
végezni annak érdekében, hogy az
aramlas megfelel6en legyen
elosztva a kibocsatok kozott.

2 Ha a hidraulikus nyomaskiegyenlités

onmagaban nem elegendd,
modositani kell a
szivattyukorlatozasi bedllitasokat

([9-0D] és [9-0E], ha van).

Kilonb6z6 hibak. Ellendrizze, hogy a felhasznaldi felllet
kezd8képernyéjén lathaté-e L vagy AN
jelzés. Tovabbi informaciok a hibardl:
"7.1 Sugdszoveg megjelenitése hibas
mUkodés esetén" [» 54].

@ Javasoljuk a rendszer légtelenitését az egység légtelenitési funkcidjaval (ezt a szerelének
kell elvégeznie). A hékibocsatok vagy -gylijték légtelenitésekor tigyeljen a kovetkezbkre:

FIGYELEM
Hékibocsatok vagy -gylijték légtelenitése. A hdkibocsatok vagy -gy(jték

|égtelenitése el6tt ellendrizze, hogy a felhasznaldi felllet kezdSképernydjén lathato-e
Q vagy &jelzés.
* Ha nem, akkor azonnal elvégezheti a légtelenitést.

® Ha igen, akkor gondoskodjon a légtelenitéshez haszndlni kivant szoba megfelel
szell6zésérdl. Ok: A hiit6anyag beszivaroghat a vizkérbe, majd a szobaba, amikor
|égteleniti a hékibocsatokat vagy -gydjtéket.
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8 A termek athelyezése

8.1 Attekintés: a termék athelyezése

Ha at kivanja helyezni a rendszer egyes részeit, Iépjen kapcsolatba szerelGjével. A
kapcsolatfelvétel/Ugyfélszolgalat szamat a felhasznaloi fellleten taldlja.

Felhasznaldi referencia-Utmutato 4 DAIKIN EABH/X16D + EAVH/X165(U)18+23D
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9 Hulladékba helyezés

MEGJEGYZES
NE probalja sajat kezlileg szétszedni a rendszert: a rendszer szétszerelését, a

hlt6kozeg, az olaj és egyéb alkatrészek kezelését a vonatkozd jogszabalyoknak
megfelel6en KELL végezni. A berendezések alkatrészeit és anyagait KIZAROLAG
specialis berendezésekkel és Uzemekben lehet szétszerelni és Ujrahasznositasra
alkalmassa tenni.
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10 Szdszedet

HMV = Hasznalati meleg viz
Hasznalati célra hasznalt melegviz, az éplilet tipusatdl fliggetlendl.

Kilépd vizhém. = Kilépd vizhémérséklet
Az egység vizkivezetésénél mért vizhémérséklet.

Forgalmazé
A terméket értékesitd kereskedd.

Képesitett szerel6k
A terméket Gzembe helyez6, kell6 mUszaki szakismeretekkel rendelkezd
személy.

Felhasznalé
A termék tulajdonosa, aki egyben hasznadlja is a terméket.

77

Vonatkozé elGirasok
Egy adott termékre vagy alkalmazasi tertletre vonatkozd nemzetkozi,
eurdpai, nemzeti és helyi irdnyelvek, jogszabalyok, torvények és/vagy
rendeletek.

Szervizcég
Az egység eldirt szervizelésének elvégzésére vagy koordindldsdra jogosult
vallalkozas.

Szerelési kézikonyv
Hasznalati Utmutatd egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja az
Uzembe helyezés, a bedllitds és a karbantartds modjat.

Uzemeltetési kézikonyv
Hasznalati Utmutatd egy adott termékhez vagy rendszerhez, amely leirja a
kezelés modjat.

Tartozékok
A berendezéssel egyUtt szallitott cimkék, kézikonyvek, tdjékoztatd adatlapok
és eszkozok, amelyeket az utasitdsok és a dokumentacié szerint kell
felszerelni.

Opcionalis berendezések
A Daikin altal gyartott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az utasitasok
és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.

Nem tartozék
NEM a Daikin altal gydrtott vagy engedélyezett eszkdzok, amelyeket az
utasitdsok és a dokumentacio szerint lehet felszerelni a termékre.
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