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1 | Despre acest document

1 Despre acest document

Va multumim pentru cumpararea acestui produs. Va rugam:

= Cititi cu atentie documentatia Thainte de manevrarea telecomenzii pentru a
asigura cel mai bun randament posibil.

= Solicitati instalatorului sa va informeze despre setarile pe care le-a utilizat pentru
a configura sistemul. Verificati daca a completat tabelele cu setarile
instalatorului. IN CAZ CONTRAR, rugati-I s facd acest lucru.

= Pastrati documentatia pentru consultare ulterioara.

Public tinta

Utilizatori finali

Set documentatie
Acest document face parte din setul documentatiei. Setul complet este format din:
= Masuri de siguranta generale:
- Instructiuni privind siguranta pe care trebuie sa le cititi inainte de instalare
- Format: Hartie (in cutia unitatii interioare)
= Manual de exploatare:
- Ghid rapid pentru utilizarea de baza
- Format: Hartie (in cutia unitatii interioare)
= Ghid de referinta pentru utilizator:

- Instructiuni pas cu pas, detaliate, si informatii de fond pentru utilizarea de baza
si avansata

- Format: Fisiere digitale la adresa http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/

= Manual de instalare — Unitate exterioara:
- Instructiuni de instalare
- Format: Hartie (in cutia unitatii exterioare)
= Manual de instalare — Unitate interioara:
- Instructiuni de instalare
- Format: Hartie (in cutia unitatii interioare)
= Ghidul de referinta al instalatorului:
- Pregatirea instalarii, bune practici, date de referinta etc...

- Format: Fisiere digitale la adresa http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/

= Brosura cu anexe pentru echipamentul optional:
- Informatii suplimentare despre modul de instalare a echipamentului optional

- Format: Hartie (in cutia unitatii interioare)+Fisiere digitale la adresa http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

Cele mai recente versiuni ale documentatiei furnizate pot fi disponibile pe site-ul
Web Daikin regional sau prin intermediul instalatorului.

Documentatia originald este scrisa in limba engleza. Toate celelalte limbi reprezinta
traduceri.
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1 | Despre acest document

Urme de navigare

Urmele de navigare (exemplu: [4.3]) va permit identificarea locului in care va aflati
in structura de meniu a interfetei de utilizare.

1 |Pentru a activa navigarea cu urme: apasati pe butonul de ajutor ?
in ecranul principal sau in ecranul meniului principal. Navigarea
cu urme apare in coltul din stanga, sus, al ecranului.
2 | Pentru a dezactiva navigarea cu urme: apasati din nou pe ?
butonul de ajutor.
Si documentul de fata mentioneaza aceste urme de navigare. Exemplu:
1 |Mergetila[4.3]: Incdlzire/racire spatiu>Interval Q-0
functionare.
Acest lucru inseamna:
1 Incepand din ecranul principal, rotiti comutatorul din stanga si {00
mergetila Incalzire/racire spatiu.
;'ﬁgg Incélzire/racire spatiu
2 | Apasati pe comutatorul din stanga pentru a intra in submeniu. Q-0
3 | Rotiti comutatorul din stanga si mergeti la Interval ©---0
functionare.
% Interval functionare
4 | Apdsati pe comutatorul din stanga pentru a intra in submeniu. Q-0

1.1 Explicatia avertizarilor si simbolurilor

PERICOL

Indica o situatie care duce la deces sau ranire grava.

PERICOL: RISC DE ARSURI/OPARIRE

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE
Indicd o situatie care poate duce la electrocutare.

Indicd o situatie care ar putea cauza arsuri/oparire din cauza temperaturilor extrem

de ridicate sau joase.

PERICOL: RISC DE EXPLOZIE

4,

Y/
=" Indicd o situatie care poate duce la explozie.
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1 | Despre acest document

AVERTIZARE

Indica o situatie care poate duce la deces sau ranire grava.

AVERTIZARE: MATERIAL INFLAMABIL

ATENTIE

Indicd o situatie care poate duce la rdnirea minord sau mai putin grava.

NOTIFICARE

Indica o situatie care poate duce la distrugerea echipamentului sau bunurilor.

-] @ B B P

INFORMATIE

Indica sfaturi utile sau informatii suplimentare.

Simboluri utilizate pe unitate:

Simbol

Explicatie

Tnainte de instalare, cititi manualul de instalare si exploatare,
si foaia cu instructiuni pentru cablaj.

Tnainte de efectuarea lucrérilor de intretinere si service, cititi
manualul de service.

Pentru informatii suplimentare, consultati ghidul de referinta
pentru instalator si utilizator.

>B § &

Unitatea contine piese rotative. Procedati cu atentie cand
deserviti sau inspectati unitatea.

Simboluri utilizate Tn

documentatie:

Simbol

Explicatie

Indica titlul unei figurii sau o referire la aceasta.

PETRS

Exemplu: "® 1-3 Titlu figurd" inseamna "Figura 3 din
capitolul 1".

i

Indica titlul unui tabel sau o referire la aceasta.

Exemplu: "= 1-3 Titlu tabel" inseamna "Tabelul 3 din

capitolul 1".

Ghid de referintd pentru utilizator
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2 | Instructiuni de tehnica securitatii pentru utilizator

2 Instructiuni de tehnica securitatii pentru
utilizator

Respectati Intotdeauna urmdtoarele reglementari si instructiuni privind siguranta.

2.1 Generalitati

é AVERTIZARE
Daca NU sunteti sigur cum sa utilizati unitatea, contactati

instalatorul.

é AVERTIZARE
Acest aparat poate fi utilizat de copii de la 8 ani in sus, si

de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale
reduse, sau lipsite de experienta si cunostinte, daca sunt
supravegheate sau instruite Tn privinta utilizarii aparatului
in conditii de siguranta, si inteleg pericolele implicate.

Copiii NU AU VOIE sa se joace cu acest aparat.

Copii fara supraveghere NU AU VOIE sa curete sau sa
efectueze intretinerea prevazuta pentru utilizatori.

é AVERTIZARE
Pentru a preveni electrocutarea sau incendiile:

= NU spalati cu apa unitatea.

= NU manevrati unitatea cu mainile ude.

= NU puneti pe unitate obiecte care contine apa.

ﬁ ATENTIE
= NU puneti niciun obiect sau echipament pe unitate.

= NU va urcati, nu va asezati si nu stati pe unitate.
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2 | Instructiuni de tehnica securitatii pentru utilizator

= Unitatile sunt marcate cu urmatorul simbol:

2

Asta Tnseamnd ca produsele electrice si electronice nu pot fi amestecate cu
deseurile menajere nesortate. NU incercati sa dezmembrati sistemul pe cont
propriu: dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a uleiului si a
altor componente TREBUIE executate de un instalator autorizat si TREBUIE sa se
conformeze legislatiei in vigoare.

Unitdtile trebuie tratate intr-o instalatie specializatd de tratament pentru
reutilizare, reciclare si recuperare. Dezafectdnd corect acest produs, veti
contribui la prevenirea consecintelor negative pentru mediul inconjurator si
sanatatea oamenilor. Pentru informatii suplimentare, contactati instalatorul sau
autoritatea locala.

Bateriile sunt marcate cu urmatorul simbol:

)4

Asta inseamna ca baterile NU pot fi amestecate cu deseurile menajere
nesortate. Daca sub simbol este imprimat un simbol chimic, inseamna ca bateria
contine un metal greu peste o anumita concentratie.

Simbolurile chimice posibile sunt: Pb: plumb (>0,004%).

Bateriile uzate TREBUIE tratate la o unitate speciald de tratare pentru reutilizare.
Dezafectand corect bateriile uzate, veti contribui la prevenirea consecintelor
negative pentru mediul Tnconjurator si sandtatea oamenilor.

2.2 Instructiuni pentru exploatarea in siguranta

‘@ AVERTIZARE: MATERIAL USOR INFLAMABIL

Agentul frigorific din interiorul acestei unitati este usor
inflamabil.

é AVERTIZARE
Aparatul electrocasnic se va depozita astfel incat sa se

previna deteriordrile mecanice si intr-o incapere bine
ventilatd, fara surse permanente de aprindere (de
exemplu: flacara deschisa, un aparat electrocasnic cu gaz
sau un incalzitor electric in functiune).

Ghid de referintd pentru utilizator
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2 | Instructiuni de tehnica securitatii pentru utilizator

é AVERTIZARE
= NU perforati si nu aruncati in foc piesele din circuitul

agentului frigorific.

= NU folositi materiale de curdtare sau mijloace de
accelerare a procesului de dezghetare, altele decat cele
recomandate de producator.

= Retineti ca agentul frigorific din interiorul sistemului
este inodor.

é AVERTIZARE
Agentul frigorific din interiorul unitatii este usor inflamabil,

dar in mod normal NU scapa. Daca agentul frigorific scapa
in incapere si vine in contact cu flacara de la un arzator, un
incalzitor, sau o masina de gatit, acest lucru poate cauza
incendiu, sau formarea unui gaz nociv.

Opriti toate dispozitivele de incalzire combustibile, aerisiti
incaperea, si luati legatura cu distribuitorul de la care ati
cumparat unitatea.

NU folositi unitatea pana ce persoana autorizata pentru
service nu confirma repararea piesei cu scurgeri de agent
frigorific.

A AVERTIZARE
Emitatoare de caldura sau colectoare cu purjarea

aerului. inainte de a purja aerul de la emititoarele de
cdldurd sau de la colectoare, verificati dacd 2 sau 2N\ se
afiseaza pe ecranul principal al interfetei de utilizare.

= Daca nu se afiseaza, puteti sa purjati aerul imediat.

= Daca se afiseaza, asigurati-va ca incaperea in care doriti
sa purjati aerului este ventilata suficient. Motiv: agentul
frigorific ar putea curge in circuitul de apa si, ulterior, in
incapere atunci cand purjati aerul de la emitatoarele de
caldura sau de la colectoare.
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3 | Despre sistem

3 Despre sistem

Tn functie de dispunerea sistemului, acesta poate:
= Tncalzi un spatiu

= Raci un spatiu (daca s-a instalat un model de pompa de caldura pentru incalzire/
racire)

= Produce apa calda menajera (daca s-a instalat un rezervor ACM)

INFORMATIE

Racirea se aplica numai in cazul modelelor reversibile.

i

3.1 Componente intr-o dispunere tipica a sistemului

Zona principald. Exemplu: Camera de zi.

Zonad suplimentard. Exemplu: Dormitor.

Camera tehnica. Exemplu: Garaj.

Pompa de caldura a unitatii exterioare

Pompd de cdldura a unitatii interioare

Rezervor de apa calda menajerd (ACM)

Interfata de utilizare a unitatii interioare

Interfata de utilizare utilizata ca termostat de incapere

ncalzire prin podea

Calorifere, convectoare ale pompei de cdldura sau unitati serpentina-ventilator

| D Q0 T VDO D>

INFORMATIE

Unitatea interioara si rezervorul de apa calda menajerd (daca s-a instalat) pot fi
separate sau integrate in functie de tipul unitatii de interior.

i @
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4 | Functionarea

4 Functionarea

INFORMATIE

[ ]
l Racirea se aplica numai in cazul modelelor reversibile.

4.1 Interfata de utilizare: prezentare generala

Interfata de utilizare are componentele urmatoare:

o@/

Indicator de stare
b Ecran LCD
¢ Comutatoare rotative si butoane

a Indicator de stare
b Ecran LCD
¢ Comutatoare rotative si butoane

Indicator de stare

Ledurile indicatorului de stare sunt aprinse sau intermitente pentru a arata modul
de functionare a unitatii.

Led Mod Descriere

Albastru Asteptare Unitatea nu functioneaza.

intermitent

Albastru constant | Functionare Unitatea functioneaza.

Rosu intermitent Defectiune A survenit o defectiune.
Consultati "7.1 Pentru a afisa textul de
ajutor Tn cazul unei defectiuni" [» 53]
pentru informatii suplimentare.

Ecran LCD

Ecranul LCD are o functie de veghe. Dupa 15 minute in care nu exista nicio
interactiune cu interfata de utilizare, ecranul se innegreste. Apdsand sau rotind
orice buton, afisajul iese din starea de veghe.

Comutatoare rotative si butoane

Utilizati comutatoarele rotative si butoanele:

= Pentru a naviga prin ecranele, meniurile si setarile ecranului LCD
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4 | Functionarea

Pentru a seta valori

Element

Descriere

Buton rotativ
stanga

Ecranul LCD arata un arc de cerc in stanga afisajului cand

puteti utiliza comutatorul rotativ din stanga.

= (@:+O: rotiti, apoi apdsati pe comutatorul rotativ din
stanga. Navigati prin structura meniului.

= (©---O: rotiti comutatorul din stanga. Alegeti un element de
meniu.

" Q+O: apasati pe comutatorul rotativ din stanga.
Confirmati alegerea sau mergeti la un submeniu.

Buton pentru
revenire

«: apasati pentru a merge inapoi 1 pas in structura meniului.

Buton pentru

#A: apasati pentru a reveni la ecranul principal.

ecranul

principal

Buton de ?: apdsati pentru a afisa un text de ajutor legat de pagina
ajutor curenta (daca este disponibild).

Buton rotativ
dreapta

Ecranul LCD aratad un arc de cerc in dreapta afisajului cand
puteti utiliza comutatorul rotativ din dreapta.

= O---@): rotiti, apoi apdsati pe comutatorul rotativ din
dreapta. Schimbati o valoare sau o setare afisata in partea
dreapta a ecranului.

= O---@): rotiti comutatorul din dreapta. Navigati prin
valorile si setarile existente.

= O---@.. apdsati pe comutatorul rotativ din dreapta.
Confirmati alegerea si mergeti la urmdtorul element de
meniu.

4.2 Ecrane posibile: prezentare generala

Cele mai obisnuite ecrane sunt urmdtoarele:

Ghid de referintd pentru utilizator
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4 | Functionarea

¢ Qw0 OR 10---0O

Q-0

c3 c4

a Ecranul principal
b Ecranul meniului principal
¢ Ecrane de nivel inferior:
c1: ecranul valorii de referinta
c2: ecran detaliat cu valori
c3: ecran detaliat cu curba dependenta de vreme
c4: ecran cu programul

4.2.1 Ecranul principal

Apadsati pe butonul 4 pentru a reveni la ecranul principal. Veti vedea o prezentare
generald a configuratiei unitatii, temperatura Tncaperii si temperaturile valorilor de
referintd. Tn ecranul principal sunt vizibile numai simbolurile valabile pentru
configuratia dvs.

L 18 Feb 2018
J \ Q /\ 22119 —e
I \ a é) 55 6;{/ S d
“ " :
1l . =0 b
g @ l!'a?-
L -
Actiuni posibile in acest ecran
©---0 Parcurgeti lista meniului principal.
QO Mergeti la ecranul meniului principal.
? Activati/dezactivati navigarea cu urme.
Element Descriere
@21 Temperaturile sunt prezentate in cercuri. Dacad un cerc este
gri, operatiunea respectiva (de exemplu, incalzirea spatiului)
nu este activda momentan.
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4 | Functionarea

Element Descriere
Unitate al | (®2) \nitate exterioars
exterioara
a2 | {®: mod silentios activ
a2 a3
at a3 |Temperaturd ambiantda masuratd
Unitate bl | Unitate interioara:
interioara/
relz(?[vor apa . : unitate interioarda cu montare pe pardoseald si
caida rezervor integrat
menajerd
J |j
b2]
. . . unitate interioara cu montare pe perete si rezervor
b1 separat
. : unitate interioard cu montare pe perete
b2 | Presiunea apei
Mod de ¢ | = % ricire
func’gonare. = 3% incilzire
pentru spatiu
Dezinfectare/ | d |= £3: mod dezinfectare activ
Cap§C|Eate - N functionare la capacitate maxima activa
maxima
Data/ora e | Datasiora curente
Vacanta f | mod vacantd activ
Zona gl |Tip emitator caldura:
principala * ————:Incalzire prin podea
3 g4 . .. .
91 32 . :Unitate serpentina-ventilator
9
« Wl Radiator
g2 |Valoarea de referintd a temperaturii apei la iesire
g3 | Tip termostat de Incapere:
- & interfata de utilizare Daikin utilizata ca termostat de
incdpere
= &: comanda extern
= Ascuns: comanda temperaturii apei la iesire
g4 | Temperaturad incdpere masurata
Zona h1 | Tip emitator caldura:
suplimentara * . :Incalzire prin podea
h3 . - .
h1 h2 . :Unitate serpentina-ventilator
« Wl Radiator
h2 |Valoarea de referinta a temperaturii apei la iesire
h3 | Tip termostat de incdpere:
= &: comanda extern
= Ascuns: comanda temperaturii apei la iesire
Ghid de referintd pentru utilizator 4 DAIKIN EABH/X16DF6V(7)+9W(7) + EAVH/X165(U)18+23DA6V(7)+9W(7)
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Element Descriere
Apa calda il . . -
P Sy é : apa caldd menajera
menajerd
1 i2 i2 | Temperaturd rezervor masurata
Defectiune j L sau /N a survenit o defectiune
Consultati "7.1 Pentru a afisa textul de ajutor in cazul unei
defectiuni" [» 53] pentru informatii suplimentare.

4.2.2 Ecranul meniului principal

Tncepand de la ecranul principal, apdsati ( @::-0) sau rotiti (t@---0) comutatorul din
stanga pentru a deschide ecranul meniului principal. In meniul principal, puteti
accesa diferite ecrane ale valorilor de referinta si submeniuri.

2
A Functionarea defectuoasa \

m ncapere
@Zoni principala /—— a

[T Zona suplimentara

% Incalzirelrécire spatiu

a Submeniul selectat

Actiuni posibile in acest ecran

©---0 Parcurgeti lista.
Q-0 Intrati Tn submeniu.
? Activati/dezactivati navigarea cu urme.
Submeniu Descriere

(0] | L sau N Functionarea |Restrictie: se afiseazd numai daca survine o
defectuoasa defectiune.

Consultati "7.1 Pentru a afisa textul de ajutor
in cazul unei defectiuni" [» 53] pentru
informatii suplimentare.

1] @& Incapere Restrictie: se afiseaza numai daca este
conectat un termostat de incdpere la unitatea
interioara.

Setati temperatura incaperii.

[2] Ezona principala Arata simbolurile valabile pentru tipul
emitdtorului zonei principale.

Setati temperatura apei la iesire pentru zona
principala.

(3] |l Zona suplimentara |Restrictie: se afiseazd numai dacd existd dous
zone pentru temperatura apei la iesire. Arata
simbolurile valabile pentru tipul emitatorului

zonei suplimentare.

Setati temperatura apei la iesire pentru zona
suplimentara (dacad exista).

(4] %¢incalzire/racire Arata simbolurile valabile pentru unitatea dvs.

spatiu Treceti unitatea in modul de incalzire sau
racire. Nu puteti schimba modul la modelele
care au numaiincalzire.
EABH/X16DF6V(7)+9W(7) + EAVH/X165(U)18+23DA6V(7)+9W(7) |4 DAIKIN Ghid de referintd pentru utilizator
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Submeniu

Descriere

1
F Rezervor

Restrictie: Se afiseazd numai dacad existd un
rezervor de apa caldd menajera.

Setati temperatura rezervorului de apa calda
menajera.

Osetari utilizator

Va permite accesul la setarile de utilizator,
cum ar fi modul pentru vacantad sau cel
silentios.

® Informatii

Afiseaza date si informatii despre unitatea
interioara.

XNsSetari instalator

Restrictie: Numai pentru instalator.

Va permite accesul la setarile avansate.

BDarea in
exploatare

Restrictie: Numai pentru instalator.

Efectuati probe si intretinerea.

8 Profil utilizator

Schimbati profilul utilizatorului activ.

b Functionare

Activati sau dezactivati incalzirea/racirea si
pregatirea apei calde menajere.

4.2.3 Ecranul valorii de referinta

Ecranul valorii de referintad se afiseazd pentru ecranele care descriu componentele
sistemului ce necesita valoarea de referinta.

Exemple

[1] Ecranul temperaturii incdperii

1

0

21

Incapere

[3] Ecranul zonei suplimentare

3

[2] Ecranul zonei principale
2

S (135«

Zona principala

[5] Ecranul temperaturii rezervorului
5

+ +
i “ES%: _ i ES()°C
Zona suplimentara Rezervor
Explicatie
d
a2 b2
e d d
at € b1\~
Actiuni posibile n acest ecran

-0 Parcurgeti lista submeniului.
QO Mergeti la submeniu.
O Reglati si aplicati automat temperatura dorita.

Ghid de referintd pentru utilizator
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Element Descriere
Limitd temperaturd minima al |Fixata de unitate
a2 |Restrictionata de instalator
Limitd temperaturd maxima bl |Fixatad de unitate
b2 |Restrictionata de instalator
Temperatura curenta ¢ | Masurata de unitate
Temperatura dorita d Rotiti comutatorul din dreapta
pentru crestere/descrestere.
Submeniu e Rotiti sau apasati pe comutatorul
din stanga pentru a intra in
submeniu.
4.2.4 Ecran detaliat cu valori
Exemplu:
7.2.1 Data/ora
1 ] Ore 1
Minute 30
I I I
| | | | | |
a c b a c b
a Setdri
b Valori

¢ Setarea sivaloarea selectate

Actiuni posibile in acest ecran
1@---0 Parcurgeti lista setarilor.
OO} Schimbati valoarea.
O Qn Treceti la setarea urmatoare.
QO Confirmati modificarile si continuati.

4.3 OPRIREA sau PORNIREA operatiunilor

4.3.1 Indicatie vizuald

Anumite functii ale unitatii pot fi activate sau dezactivate separat. Dacd o functie
este dezactivata, pictograma corespunzatoare a temperaturii din ecranul principal

va fi inactivd, de culoare gri.

EABH/X16DF6V(7)+9W(7) + EAVH/X165(U)18+23DA6V(7)+9W(7) P DAIKIN

Daikin Altherma 3 H F+W
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Comanda temperaturii incaperii
a b

@1 21

a Comanda temperaturii incaperii PORNITA
b Comanda temperaturii incaperii OPRITA

Operatiunea de racire/incalzire a spatiului
c d

&) 35

¢ Operatiunea de ricire/incélzire a spatiului PORNITA
d Operatiunea de racire/incalzire a spatiului OPRITA

Operatiunea de incalzire a rezervorului

e f

) 55

e Operatiunea de incélzire a rezervorului PORNITA
f Operatiunea de incilzire a rezervorului OPRITA

4.3.2 Pentru PORNIRE sau OPRIRE

Comanda temperaturii incaperii

1 Mergetila [C.1]: Functionare > Incapere. Q-0
C.1 Functionare
incapere Pornit
Tncalzire/racire spatiu Pornit
2 | Setati operatiunea la Pornit sau Oprit. OO}
Ghid de referinta pentru utilizator P DAIKIN EABH/X16DF6V(7)+9W(7) + EAVH/X165(U)18+23DA6V(7)+9W/(7)
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Operatiunea de racire/incalzire a spatiului

NOTIFICARE
Protectia la inghetare a incaperii. Chiar daca OPRITI operatiunea de racire/incalzire

a spatiului ([C.2]: Functionare > Incalzire/racire spatiu), functionarea
protectiei la inghetare a incdperii, daca este permisa, se poate activa in continuare.
Totusi, pentru controlul temperaturii apei la iesire si controlul termostatului de
incdpere extern, protectia NU este garantata.

NOTIFICARE
Prevenire inghetare conducta de apa. Chiar daca OPRITI operatiunea de racire/

incdlzire a spatiului ([C.2]: Functionare > Incdlzire/rdcire spatiu),
prevenirea inghetarii conductei de apa, daca este activata, va ramane activa.

1 Mergetila[C.2]: Functionare > Incalzire/racire QO
spatiu.
C2 Functionare
ncapere Pornit
incalzire/ricire spatiu Pornit
Rezervor Oprit
2 | Setati operatiunea la Pornit sau Oprit. Q-0

Operatiunea de incalzire a rezervorului

NOTIFICARE
Mod Dezinfectare. Chiar daca OPRITI functionarea in modul de incalzire a

rezervorului ([C.3]: Functionare > Rezervor), modul de dezinfectare va ramane
activ. Totusi, daca OPRITI functionarea in timpul dezinfectdrii, va aparea o eroare AH.

1 |Mergetila [C.3]: Functionare > Rezervor. @:-O
C.3 Functionare
incalzire/racire spatiu Pornit
Rezervor Oprit
2 | Setati operatiunea la Pornit sau Oprit. 0@

4.4 Comanda incalzire/racire spatiu

4.4.1 Despre comanda de incalzire/racire a spatiului

In general, comandarea incdlzirii/récirii spatiului este formatd din etapele
urmatoare:

1 Setarea modului de functionare a spatiului
2 Comanda temperaturii

Tn functie de dispunerea sistemului si configuratia instalatorului, puteti utiliza o alt3
comanda pentru temperatura:

= Comanda cu termostat de incapere

= Comanda temperaturii apei la iesire

EABH/X16DF6V(7)+9W(7) + EAVH/X165(U)18+23DA6V(7)+9W(7) |4 DAIKIN Ghid de referintd pentru utilizator
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= Comanda cu termostat de incapere extern

4.4.2 Setarea modului de functionare a spatiului

Despre modurile de functionare a spatiului
Unitatea dvs. poate fi un model de incalzire sau un model de incalzire/racire:
= Dacd unitatea dvs. este un model de incalzire, poate incalzi un spatiu.

= Daca unitatea dvs. este un model de incalzire/racire, poate incalzi si raci un
spatiu. Trebuie sd comunicati sistemului ce mod de functionare trebuie sa
utilizeze.

Pentru a determina daca este instalat un model de pompa de caldura pentru
incélzire/racire

1 |Mergetila[4]: Incalzire/racire spatiu. i\ BNe)

2 | Verificati daca [4.1] Mod de functionare aparein listd sise QO
poate edita. Daca da, atunci este instalat un model de
pompa de caldura pentru incalzire/racire.

Pentru a comunica sistemului ce mod de functionare a spatiului sa utilizeze, puteti:

Puteti... Loc

Verifica ce mod de functionare a spatiului este utilizat | Ecranul principal
in mod curent.

Seta modul de functionare a spatiului in permanentd. | Meniul principal

Restrictiona comutarea automata conform unui
program lunar.

Pentru a verifica ce mod de functionare a spatiului este utilizat in mod curent

Modul de functionare pentru spatiu este afisat in ecranul principal:
» Cand unitatea incilzeste, este afisatd pictograma 3£,

= Cand unitatea raceste, este afisatd pictograma X,

Indicatorul de stare arata daca unitatea este in functiune:

= Cand unitatea nu este in functiune, indicatorul de stare va avea o pulsatie
albastra la un interval de aproximativ 5 secunde.

= Cand unitatea este in functiune, indicatorul de stare va fi luminos si albastru
constant.

Pentru a seta modul de functionare a spatiului

1 Mergetila[4.1]: Incalzire/racire spatiu>Mod de QO
functionare
2 | Selectati una dintre urmatoarele optiuni: e

= Incalzire: doar mod de incilzire
= Racire: doar mod de racire

= Automata: modul de functionare se schimba automat intre
incdlzire si racire, In functie de temperatura exterioara.
Restrictionat per lund, in conformitate cu Program mod de
functionare [4.2].

Ghid de referintd pentru utilizator 4 DAIKIN EABH/X16DF6V(7)+9W(7) + EAVH/X16S(U)18+23DA6V(7)+9W(7)
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Pentru a restrictiona comutarea automata conform unui program lunar

Conditii: setati modul de functionare a spatiului la Automata.

1 Mergetila[4.2]: Incalzire/racire spatiu>Program QO
mod de functionare.

2 |Selectatio luna. HOXHe)

3 |Selectati o optiune pentru fiecare luna: O---@u

= Reversibil: fara restrictie
= Numai incalzire: cu restrictie

= Numai racire: cu restrictie

4 | Confirmati modificarile. QO

Exemplu: restrictii la comutare

Cand Restrictie

Tn sezonul rece. Numai incalzire

Exemplu: Octombrie, noiembrie, decembrie,
ianuarie, februarie si martie.

n sezonul cald. Numai racire

Exemplu: lunie, iulie si august.

Intre. Reversibil

Exemplu: Aprilie, mai si septembrie.

4.4.3 Stabilirea controlului temperaturii pe care il utilizati

Pentru a stabili ce comanda a temperaturii utilizati (metoda 1)

Verificati tabelul cu setarile instalatorului completat de instalator.

Pentru a stabili ce comanda a temperaturii utilizati (metoda 2)

Puteti vedea in ecranul principal ce comanda a temperaturii utilizati.

18 Feb 2018
22:19

a2 /

al 7

al Emitatorul de céldurd al zonei principale (in acest exemplu, Incalzire prin
podea)
a2 Emitatorul de caldura al zonei suplimentare (in acest exemplu, Radiator). Dacd nu
se afiseaza nicio pictograma, nu exista nicio zona suplimentara.
b Tipul termostatul de incdpere al zonei principale:
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Daca b=... Atunci comanda temperaturii este...
Zona principala Zona suplimentara (daca
exista)

=) Comanda cu termostat de | Comanda cu termostat de
incapere incapere extern

Comanda cu termostat de
incdpere extern

Nicio pictograma Comanda temperaturii Comanda temperaturii

apei la iesire apei la iesire

4.4.4 Pentru a schimba temperatura dorita a incaperii

1 | Mergetila [1.1]: Incapere > Program. @s:-O
2 |Selectati Nu. QO
4.45 Pentru a schimba temperatura dorita a apei la iesire
° INFORMATIE
l Apa la iesire este apa trimisa cdtre emitatoarele de cdldurda. Temperatura apei la

Tn timpul controlului temperaturii incdperii, puteti folosi ecranul valorii de referint
a temperaturii incdperii pentru a citi si regla temperatura doritd a incaperii.

21w

ncapere

a Temperatura efectiva a incaperii

b Temperatura dorita a incdperii

1 Mergetila[1]: Incapere. QO
1
@Tncépere

2 | Reglati temperatura dorita a incdperii. OO}

Daca programarea este activa dupa schimbarea temperaturii dorite a incaperii

= Temperatura va ramane constanta cat timp nu existd o actiune programata.

= Temperatura dorita a Incaperii va reveni la valoarea programata de fiecare data

cand are loc o actiune programata.

Puteti evita comportamentul programat dezactivand (temporar) programarea.

Pentru a opri programarea temperaturii incaperii

iesire dorita este setata de instalator in functie de tipul de emitator de caldura.
Reglati numai setarile temperaturii apei la iesire daca apar probleme.

Ghid de referintd pentru utilizator
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Puteti folosi ecranul valorii de referinta a temperaturii apei la iesire pentru a citi si
regla temperatura dorita a apei la iesire.

1 |Mergetila [2]: Zona principalasau [3]: Zona 1Qs-O
suplimentara.

2

@Zoné principala

l]]]- Zona suplimentara

2 | Reglati temperatura dorita a apei la iesire. OO}
? b
2 |
]
35CU _
Zona principala
3
+
Zona suplimentara

a Temperatura apa la iesire efectiva

b Temperaturd apa la iesire dorita

Daca programarea este activa dupa schimbarea temperaturii dorite a apei la
iesire
= Temperatura va ramane constantd cat timp nu existd o actiune programata.

= Temperatura doritd a apei la iesire va reveni la valoarea programata de fiecare
data cand are loc o actiune programata.

Puteti evita comportamentul programat dezactivand (temporar) programarea.

Pentru a opri programarea temperaturii apei la iesire

1 | Mergetila unul dintre elementele urmatoare: @O
= [2.1]: Zona principala >Program
= [3.1]: Zona suplimentara>Program

2 |Selectati Nu. QO

Pentru a activa functionarea in functie de vreme pentru temperatura apei la
iesire

Consultati Functionarea dupa vreme.
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4.5 Comanda apei calde menajere

4.5.1 Despre comanda apei cal

de menajere

Tn functie de modul rezervorului ACM (setare de instalator), utilizati altd comandé

pentru apa

calda menajera:

= Numai reincalzire

= Programare + reincalzire

= Numai programare

A

ATENTIE

Se utilizeaza programarea permisiunii Tncdlzitorului auxiliar pentru a restrictiona sau
permite functionarea incalzitorului auxiliar in functie de un program saptamanal.
Sfat: Pentru pentru a evita neaplicarea functiei de dezinfectare, lasati incalzitorul
auxiliar (prin programul saptamanal) cel putin 4 ore fincepand cu pornirea
programatd a dezinfectdrii. Dacad fincdlzitorul auxiliar este restrictionat n timpul
dezinfectarii, aceasta functie NU se va aplica si se va genera avertizarea AH
corespunzdtoare.

i @

INFORMATIE

Daca s-a generat codul de eroare AH si dacd nu a avut loc intreruperea functie de
dezinfectare ca urmare a consumului de apa caldd menajerd, va recomandam
urmatoarele actiuni:

* Dacd se selecteazda modul Numai  reincalzire sau Programare +
reincalzire, va recomanddm sa programati pornirea functiei de dezinfectare
cu cel putin 4 ore mai tarziu fatd de ultimul consum prevazut de apa calda la
robinete. Aceasta pornire se poate seta prin setarile de instalator (functia de
dezinfectare).

* Daca se selecteazd modul Numai programare, va recomanddm sd programati o
actiune Economic cu 3 ore finaintea pornirii programate a functiei de
dezinfectare pentru a preincalzi rezervorul.

Pentru a stabili ce mod de rezervor de apa calda menajera utilizati (metoda 1)

Verificati tabelul cu setarile instalatorului completat de instalator.

Pentru a stabili ce mod de rezervor de apa calda menajera utilizati (metoda 2)

1 |Merg

etila [5]: Rezervor. QO

2 | Verifi

[5.1] -

cati ce elemente sunt afisate: {@::-0

—— Functionare la capacitatea maxima

\

[5.2]
[5.3]

Valoare de referinta confort

L

[5.4] -
[5.5] -

Valoare de referintd economie

/

Valoare de referinta reincélzire

Program

Daca se afiseaza... Atunci mod rezervor ACM =...

Numai [5.1] Functionare Numai reincalzire
la capacitatea maxima

exceptand

referinta reincalzire

Sunt afisate toate elementele, Numai programare

[5.4] Valoare de

Ghid de referintd pentru utilizator
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Daca se afiseaza... Atunci mod rezervor ACM =...

Sunt afisate toate elementele, |Programare + reincalzire
inclusiv [5.4] Valoare de
referinta reincalzire

4.5.2 Mod Reincalzire

Tn modul de reincalzire, rezervorul ACM incélzeste continuu pand la temperatura
afisatd in ecranul principal (de exemplu: 50°C), cand temperatura scade sub un
anumit nivel.

Ly
60°C -
50°C
40°C

15°C

t

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Temperaturd rezervorului ACM
t Ord

INFORMATIE

Risc de capacitate insuficientd la incdlzirea spatiului pentru rezervorul de apa calda
menajera fara incdlzitor auxiliar intern: Tn cazul utilizarii frecvente a apei calde
menajere, vor avea loc intreruperi frecvente si de durata ale incalzirii/racirii cand
selectati urmatoarele:

i @

Rezervor >Mod incalzire >Numai reincalzire.

INFORMATIE

Daca modul rezervorului ACM este cel de reincalzire, creste semnificativ riscul
reducerii capacitatii si confortului. In cazul reincélzirii frecvente, functia de ricire/
incalzire a spatiului este intreruptd regulat.

i @

4.5.3 Mod Programat

Tn modul Programat, rezervorul ACM produce ap4 caldd in conformitate cu un
program. Cel mai bun moment pentru a ldsa rezervorul sd incdlzeascd apa este
noaptea, deoarece solicitarea de incadlzire a spatiului este mai mica.

Exemplu:
Tel

60°C 1
50°C A
40°C

15°C fmmmm

t

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Temperaturd rezervorului ACM
t Ord

= Initial, temperatura rezervorului ACM este aceeasi ca si temperatura apei
menajere la intrarea in rezervorul ACM (exemplu: 15°C).
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= La 00:00 rezervorul ACM este programat sa incdlzeasca apa la o valoare
presetata (exemplu: Confort = 60°C).

= Dimineata, consumati apa calda, iar temperatura rezervorului ACM scade.

= La 14:00 rezervorul ACM este programat sa incdlzeasca apa la o valoare
presetatd (exemplu: Economic = 50°C). Apa caldd este disponibild din nou.

= Dupd amiaza si seara, consumati din nou apa caldd, iar temperatura
rezervorului ACM scade din nou.

= La 00:00 in ziua urmatoare, ciclul se reia.

4.5.4 Programat + Mod Reincalzire

Tn modul Programat + Reincilzire, controlul apei calde menajere este similar cu cel
din modul Programat. Cu toate acestea, daca temperatura rezervorului ACM scade
sub o valoare prestabilita (=temperatura reincalzire rezervor — valoare histerez3;
exemplu: 35°C), rezervorul ACM se incalzeste pana cand ajunge la valoarea de
referintd pentru reincalzire (exemplu: 45°C). Astfel se asigura disponibilitatea in
orice moment a unei cantitati minime de apa calda.

Exemplu:
Tel

60°C
50°C 4
45°C 1 |
35°C e e e M

15°C e

\j

00:00 07:00 14:00 21:00 t

T, Temperatura rezervorului de apd menajera caldd
t Ora

4.5.5 Pentru a schimba temperatura apei calde menajere

In modul Numai reincdlzire, puteti folosi ecranul valorii de referintd a
temperaturii rezervorului pentru a citi si regla temperatura apei calde menajere.

1 Mergetila [5]: Rezervor. QO
5
EJS‘ERezervor
2 |Reglati temperatura apei calde menajere. OO}
a b

= (750

Rezervor

a Temperatura efectivd a apei calde menajere

b Temperatura dorita a apei calde menajere
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Tn alte moduri, puteti vedea numai ecranul valorii de referintd, dar nu o puteti
modifica. Tn schimb, puteti modifica setdrile pentru Valoare de referinta
confort [5.2], Valoare de referinta economie [5.3] si Valoare de
referinta reincalzire [5.4].

4.5.6 Utilizarea la capacitate maxima pentru ACM

Despre functionarea la capacitatea maxima

Functionare la capacitatea maxima permite incdlzirea apei calde
menajere de catre incdlzitorul auxiliar sau de catre incdlzitorul de rezerva. Utilizati
acest mod in zilele in care folositi mai multa apa calda decat in mod normal.

Pentru a verifica daca este activa functionarea la capacitatea maxima

Daca in ecranul principal se afiseaza "' functionarea la capacitatea maxima este
activa.

Activati sau dezactivati Functionare la capacitatea maxima astfel:

1 |Mergetila [5.1]: Rezervor > Functionare la QO
capacitatea maxima

2 | Treceti functionarea la capacitate maxima la Oprit sau QO
Pornit.

Exemplu de utilizare: aveti nevoie imediat de mai multa apa calda
Va aflati n urmatoarea situatie:
= Ati consumat deja aproape toatd apa caldad menajera.

= Nu puteti astepta incalzirea rezervorului de apa caldd menajerd pana la
urmatoarea actiune programata.

Apoi puteti activa functionarea la capacitatea maximd. Rezervorul de apa calda
menajera va incepe incalzirea apei la temperatura de Confort.

INFORMATIE

°
l Dacad este activa functionarea la capacitate maximd, riscul unor probleme de confort
privind incdlzirea/racirea spatiului si capacitatea insuficientd este semnificativ. Tn
cazul functionarii frecvente pentru furnizarea apei calde menajere sau pentru
incdlzirea/racirea frecventa si indelungata a spatiului, vor avea loc intreruperi.

4.6 Utilizare avansata

Volumul de informatii pe care il puteti citi si edita in structura meniului depinde de
nivelul dvs. de permisiune ca utilizator:

= Utilizator: modul Standard
= Utilizator avansat: puteticiti si edita mai multe informatii
Pentru a schimba nivelul permisiunilor utilizatorului

Puteti schimba nivelul permisiunilor utilizatorului astfel:
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1 |Mergetila [B]: Profil utilizator. 1Qs:-O

B

8 Profil utilizator

2 |Introduceti codul PIN aplicabil pentru nivelul de permisiune al —

utilizatorului.

= Rasfoiti lista cifrelor si schimbati cifra selectata. Q- @,
= Mutati cursorul de la stanga la dreapta. @0
= Confirmati codul PIN si continuati. Q-0

Codul PIN al utilizatorului avansat

Codul PIN pentru Utilizator  avansat este 1234. Acum sunt vizibile
elementele de meniu suplimentare pentru utilizator.

Utilizator avansat

1234

Codul PIN al utilizatorului

Codul PIN pentru Utilizator este 0000.

Utilizator

4.6.1 Utilizarea modului Silentios

Despre modul Silentios

Puteti utiliza modul Silentios pentru a micsora nivelul de zgomot al unitatii
exterioare. Totusi, acest lucru scade si capacitatea de incélzire/racire a sistemului.
Exista mai multe niveluri ale modului Silentios.

Puteti:
= Dezactiva complet modul Silentios

= Activa manual un nivel al modului Silentios pana la urmdtoare actiune
programata

= Utiliza si programa un mod Silentios

INFORMATIE

°
l Daca temperatura exterioara este sub zero grade, va recomandam sa NU utilizati
nivelul cel mai silentios.

Pentru a verifica daca este activ modul Silentios

Daca in ecranul principal se afiseaza @, modul Silentios este activ.

Ghid de referintd pentru utilizator
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Pentru a utiliza modul Silentios

1 |Mergetila [7.4.1]: Setari utilizator>Silentios> QO
Activare.

2 | Efectuati una din urmatoarele actiuni: —

Daca doriti sa... Atunci...
Dezactiva complet modul Selectati Oprit. QO
Silentios
Activati manual un nivel al Selectati nivelul modului Silentios. @s-O
modului Silentios Exemplu: Cel mai silentios.
Utiliza si programa un mod Selectati Automata. @O
Silentios Mergetila [7.4.2] Program si faceti QO
o programare. Pentru informatii
suplimentare despre programare,
consultati "4.7.4 Ecranul
programarii: exemplu" [» 37].

Exemplu de utilizare: copilul doarme dupa masa
Va aflati Tn urmatoarea situatie:
= Ati programat un mod Silentios:

- In timpul noptii: Cel mai silentios.

- In timpul zilei: Oprit pentru a asigura capacitatea de inc3lzire/ricire a
sistemului.

= Cu toate acestea, dupa masa copilul doarme si doriti sa fie liniste.

Tn acest caz, puteti efectua urmétoarele:

1 |Mergetila[7.4.1]: Setari utilizator>Silentios> Qs O
Activare.
2 |Selectati Cel mai silentios. QO
Avantaj:

Unitatea exterioara functioneaza la nivelul cel mai silentios.

4.6.2 Utilizarea modului Vacanta

Despre modul Vacanta

Tn timpul vacantelor, puteti utiliza modul Vacant& pentru a devia de la programérile
normale fard a trebui sd le modificati. Cand este activ modul pentru vacanta,
Tncdlzirea/racirea spatiului si a apei menajere vor fi oprite. Vor raméane active
protectia impotriva inghetdrii incaperii si operatiunea anti-legionella.

Flux de lucru normal

n general, utilizarea modului Vacant& consta in etapele urméatoare:
1 Setarea datei de inceput si de sfarsit a vacantei.
2 Activarea modului Vacanta.

Pentru a verifica daca este activat si/sau functioneaza modul Vacanta

Daca in ecranul principal se afiseaza , modul Vacanta este activ.
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Pentru a configura vacanta

1 | Activati modul Vacanta. —
= Mergeti la [7.3.1]: Setari utilizator > Vacanta > (Qec-O
Activare.
7.3.1
Activare
Dela
Pana la
= Selectati Pornit. Q-0
2 |Setati prima zi de vacanta. —
= Mergetila [7.3.2]: De 1la. e
= Selectati data. ©---0
Ounuo:
= Confirmati modificarile. Q-0
3 | Setati ultima zi de vacanta. —
= Mergetila [7.3.3]: Pana la. (Qs-O
= Selectati data. @0
= Confirmati modificarile. Q-0
4.6.3 Citirea informatiilor
Pentru a citi informatii
1 |Mergetila [8]): Informatii. HGEe)

Informatii de citit posibile

1n meniul...

Puteti citi...

[8.1] Date energie Energia produsa, electricitatea
consumata si consumul de gaz

[8.2] Istoric defectiuni Istoric defectiuni

[8.3] Informatii distribuitor Contact/numar asistenta

[8.4] Senzori Temperatura incaperii, a rezervorului
sau a apei calde menajere, cea
exterioara si cea a apei la iesire (dacd
este cazul)

[8.5] Actuatori Starea/modul fiecdrui actuator
Exemplu: Pompa de apad calda menajera
PORNITA/OPRITA

[8.6] Moduri functionare Mod de functionare curent
Exemplu: Mod Dezghetare/retur ulei

[8.7] Despre Informatii privind versiunea sistemului
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n meniul...

Puteti citi...

[8.8] Stare conectare

Informatii despre starea conexiunii
unitatii, termostatul de incdpere si
adaptorul LAN.

4.6.4 Pentru a configura ora si data

1 |Mergetila[7.2] Setari utilizator >Data/ora.

Q-0

4.7 Valori presetate si programari

4.7.1 Utilizarea valorilor presetate

Despre valorile presetate

Pentru unele setari ale sistemului, puteti defini valori prestabilite. Trebuie sa setati
aceste valori doar o singurd datd, apoi sa le reutilizati in alte ecrane, cum ar fi
ecranul de programare. Daca doriti sd modificati valoarea ulterior, este suficient sa
o faceti intr-un singur loc.

Valori presetate posibile

Puteti seta urmatoarele valorile presetate definite de utilizator:

Valoare presetata

Unde se utilizeaza

Temperaturi ale
rezervorului mai
mici de [5]
Rezervor
Restrictie: Valabil

numai daca exista
un rezervor ACM.

[5.2] Valoare de
referinta
confort

[5.3] Valoare de
referinta
economie

Puteti utiliza aceste valori presetate in
[5.5] Program (ecranul cu programul
saptamanal pentru rezervorul ACM)
daca modul pentru rezervorul ACM este
unul dintre urmdatoarele:

= Numai programare

= Programare + reincalzire

[5.4] Valoare de
referinta
reincalzire

Software-ul utilizeaza aceasta valoare
presetatd daca modul pentru rezervorul
ACM este

Programare + reincalzire.

Preturi la
electricitate mai
mici de [7.5]
Setari
utilizator>
Pret
electricitate

Restrictie: Valabil
numai daca
optiunea
Bivalent este
activata de catre
instalator.

[7.5.1] Ridicata

[7.5.2] Medie

[7.5.3] Scazuta

Puteti utiliza valorile presetate din
[7.5.4] Program (ecranul de
programare saptamanald pentru
preturile la energie).

Consultati "4.7.2 Setarea preturilor
energiei" [» 32].
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n plus fat3 de valorile presetate definite de utilizator, sistemul include o serie de
valori presetate definite de sistem, pe care le puteti utiliza atunci cand efectuati
programari.

Exemplu: n [7.4.2] Setari utilizator > Silentios > Program (program
saptamanal pentru cand unitatea trebuie sa utilizeze un anumit nivel pentru modul

silentios),

puteti utiliza urmdtoarele valorile presetate definite de sistem:

Silentios/Mai silentios/Cel mai silentios.

4.7.2 Setarea preturilor energiei

Tn sistem, puteti seta urméatoarele preturi ale energiei:

= un pret fix pentru gaz;

= 3 niveluri de pret pentru electricitate;

= un temporizator programat saptamanal pentru preturile energiei.

Exemplu: Cum se seteaza preturile energiei pe interfata de utilizare?

Pret Valoare in navigare
Combustibil: 5,3 eurocenti/kWh [7.6]=5.3
Electricitate: 12 eurocenti/kWh [7.5.1]=12

Pentru a seta pretul gazului

1 |Mergetila[7.6]: Setari utilizator >Pret gaz. Q-0
2 |Selectati pretul corect al gazului. {@::-0
3 | Confirmati modificarile. Q-0

B

INFORMATIE

Valoarea pretului variaza fin intervalul 0,00~990 valuta/kWh (cu 2 valori
semnificative).

Pentru a seta pretul electricitatii

1 |Mergetila [7.5.1)/[7.5.2])/[7.5.3]: Setari utilizator > e
Pret electricitate >Ridicata/Medie/Scazuta.

2 | Selectati pretul corect al electricitatii. ©---0

3 | Confirmati modificarile. Q-0

4 |Repetati pentru toate cele trei preturi ale electricitatii. —

i

INFORMATIE

Valoarea pretului variaza fin intervalul 0,00~990 valuta/kWh (cu 2 valori
semnificative).

i @

INFORMATIE

Daca nu s-a setat un program, se ia in considerare Ridicata pentru Pret
electricitate.

Pentru a seta temporizatorul programarii pretului electricitatii

1 |Mergetila [7.5.4]): Setari utilizator >Pret (@s-O
electricitate>Program.
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2 | Programati selectia folosind ecranul de programare. Puteti seta —
preturile pentru electricitate la Ridicata, Medie si Scazuta,
in functie de furnizorul de electricitate.

3 | Confirmati modificarile. Q-0

INFORMATIE

Valorile corespund cu valorile preturilor electricitdtii pentru Ridicata, Medie si
Scazuta setate anterior. Daca nu s-a setat un program, se ia in considerare pretul
electricitatii pentru Ridicata.

i

Despre preturile electricitatii in cazul sistemului stimulativ per kWh de energie regenerabila

Se poate lua Tn considerare un sistem stimulativ atunci cand se seteaza preturile

energiei. Desi pot creste costurile de functionare, costul total de functionare, luand
in calcul rambursarea, va fi optimizat.

NOTIFICARE
Asigurati-va ca modificati setarea preturilor energiei la sfarsitul perioadei sistemului

stimulativ.

Pentru a seta pretul gazului in cazul sistemului stimulativ per kWh de energie
regenerabila

Calculati valoarea pentru pretul gazului cu formula urmdtoare:

= Pretul efectiv al gazului+(sistem stimulativ/kWhx0,9)

Pentru procedura de setare a pretului gazului, consultati "Pentru a seta pretul
gazului" [» 32].

Pentru a seta pretul electricitatii in cazul sistemului stimulativ per kWh de
energie regenerabila

Calculati valoarea pentru pretul electricitatii cu formula urmatoare:

= Pretul efectiv al electricitatii+sistem stimulativ/kWh

Pentru procedura de setare a pretului electricitatii, consultati "Pentru a seta pretul
electricitatii" [» 32].

Exemplu
Acesta este un exemplu, iar preturile si/sau valorile utilizate aici NU sunt exacte.
Data Pret/kWh
Pret gaz 4,08
Pret electricitate 12,49
Sistem stimulativ incdlzire regenerabild |5
per kWh
Calcularea pretului gazului
Pret gaz=Pretul efectiv gaz+(sistem stimulativ/kWhx0,9)
Pret gaz=4,08+(5x0,9)
Pret gaz=8,58
Calcularea pretului electricitatii
Pret electricitate=Pret efectiv electricitate+sistem stimulativ/kWh
Pret electricitate=12,49+5
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Pret electricitate=17,49

Pret Valoare in navigare
Gaz: 4,08 /kWh [7.6]=8.6
Electricitate: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

4.7.3 Utilizarea si efectuarea programarilor

Despre programari

In functie de dispunerea sistemului si de configuratia instalatorului, pot fi

disponibile programari pentru mai multe comenzi.

Puteti... Consultati...

Seta dacd o anumitd comanda trebuie sa
actioneze potrivit unui program.

"Ecran de activare" din
"Programe posibile" [» 35]

Selecta programarea pe care doriti sa o utilizati pentru o anumita comanda.
Sistemul include o serie de programe predefinite. Puteti:

Consulta programul care este selectat in "Program/Comanda" din

acel moment. "Programe posibile" [» 35]

Selecta un alt program, daca este necesar. |"Pentru a selecta programul pe

curent" [ 34]

care doriti sa il utilizati Tn mod

Efectua programari proprii daca cele = "Actiuni posibile"

predefinite nu va satisfac. Actiunile pe care | "Programe posibile" [» 35]

le puteti programa sunt specifice comenzii. |, "a74  Ecranul

exemplu" [» 37]

programarii:

Pentru a selecta programul pe care doriti sa il utilizati in mod curent

1

Accesati programul pentru comanda dorita.
Consultati sectiunea "Program/Comanda" din "Programe
posibile" [» 35].

Exemplu: Pentru a afla programul pentru temperatura dorita a
incdperii in modul de inc3lzire, accesati [1.2] Incapere >
Program incalzire.

Selectati numele programului curent.

Definit de utilizator 1
Lun [ — S—]
LY S e ——
Mie [ —
Joi [ —
Vin [ —
sam O———————————0
[T T e—

Selectati Selectare.

ﬁ Stergere
Al Redenumire
{(v_wj Selectare

Selectati programul pe care doriti sa 1l utilizati In mod curent.
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Programe posibile

Tabelul cuprinde informatiile urmatoare:

= Program/Comanda: aceasta coloand vd aratd unde puteti consulta programul
selectat in acel moment pentru comanda respectivd. Dacd este necesar, puteti:

- Selecta un alt program. Consultati "Pentru a selecta programul pe care doriti sa
1l utilizati Tn mod curent" [» 34].

- Efectua propria programare. Consultati "4.7.4 Ecranul programarii:
exemplu" [» 37].

= Programe predefinite: numarul de programe predefinite disponibile in sistem
pentru comanda respectivd. Dacda este necesar, puteti efectua propria
programare.

= Ecran de activare: pentru majoritatea comenzilor, un program este aplicat numai
daca este activat in ecranul de activare corespunzator. Aceastd intrare va arata
de unde puteti activa un program.

= Actiuni posibile: actiuni pe care le puteti realiza atunci cand efectuati o
programare. Pentru majoritatea programelor, puteti programa pana la 6 actiuni

zilnice.
Program/Comanda Descriere
[1.2] Incapere > Program Programe predefinite: 3
incalzire

Ecran de activare: [1.1] Program
Programul pentru temperatura
doritd a incaperii in modul de
incalzire.

Actiuni posibile: temperaturi din interval.

[1.3] Incapere > Program Programe predefinite: 1
JCIRS Ecran de activare: [1.1] Program
Programul pentru temperatura
doritd a incaperii in modul de

racire.

Actiuni posibile: temperaturi din interval.

[2.2] Zona principala> Programe predefinite: 3

Program incalzire Ecran de activare: [2.1] Program

Programul pentru temperatura
dorita a apei la iesire pentru
zona principala in modul pentru

Actiuni posibile:

= Tn cazul functiondrii in functie de vreme:
temperaturi modificate in cadrul intervalului.

incalzire.
*In caz contrar: temperaturi in cadrul
intervalului
[2.3] Zona principala> Programe predefinite: 1

Program racire Ecran de activare: [2.1] Program

Programul pentru temperatura
doritd a apei la iesire pentru
zona principald in modul de

Actiuni posibile:

= In cazul functionarii in functie de vreme:
temperaturi modificate in cadrul intervalului.

racire.
= In caz contrar: temperaturi in cadrul
intervalului
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Program/Comanda

Descriere

[3.2] Zona suplimentara>
Program incalzire

Programul pentru cand sistemul
are permisiunea de a incalzi
zona suplimentara in modul de
incalzire.

Programe predefinite: 1
Ecran de activare: [3.1] Program
Actiuni posibile:

= Oprit: cand sistemul NU are permisiunea de
a incalzi zona suplimentara.

= Pornit: cand sistemul are permisiunea de a
incdlzi zona suplimentara.

[3.3] Zona suplimentara>
Program racire

Programul pentru cand sistemul
are permisiunea de a raci zona
suplimentara in modul de
racire.

Programe predefinite: 1
Ecran de activare: [3.1] Program
Actiuni posibile:

= Oprit: cand sistemul NU are permisiunea de
a raci zona suplimentara.

= Pornit: cand sistemul are permisiunea de a
raci zona suplimentara.

[4.2] Incalzire/racire
spatiu >Program mod de
functionare

Program (lunar) pentru cand
unitatea sd functioneze in
modul de incalzire si pentru
cand sa functioneze in modul
de rdcire.

Consultati "Pentru a seta modul de functionare
a spatiului" [» 20].

[5.5] Rezervor > Program

Program pentru temperatura
rezervorului de apa calda
menajerd pentru cerintele
normale privind apa calda
menajera.

Programe predefinite: 1

Ecran de activare: nu este cazul. Acest program
este activat In mod automat dacd modul pentru
ACM este unul dintre urmatoarele:

= Numai programare
= Programare + reincalzire
Actiuni posibile:

= Confort: <cand se incepe incdlzirea
rezervorului la valoarea presetatd definita de
utilizator [5.2] Valoare de referinta
confort.

= Economic: cand se fincepe incdlzirea
rezervorului la valoarea presetatd definita de

utilizator [5.3] Valoare de referinta
economie.
= Oprire: cand se opreste incdlzirea

rezervorului, chiar daca temperatura dorita a
rezervorului inca nu a fost atinsa.

Noti: in modul Programare +

reincalzire, sistemulia in considerare si
valoarea presetata definita de utilizator [5.4]
Valoare de referinta reincalzire.
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Program/Comanda

Descriere

[7.4.2] Setari utilizator
>Silentios >Program

Program pentru cand unitatea
trebuie sa utilizeze un anumit

Programe predefinite: 1

Ecran de activare: [7.4.1] Activare (disponibil
doar pentru instalatori).

Actiuni posibile: puteti utiliza urmdtoarele

nivel al modului Silentios. valori presetate definite de sistem:

= Silentios
= Mai silentios
= Cel mai silentios

Consultati "Despre modul Silentios" [» 28].

[7.5.4] Setari utilizator
>Pret electricitate>
Program

Programe predefinite: 1
Ecran de activare: nu este cazul

Actiuni posibile: puteti utiliza urmdtoarele

Program pentru cand este valori presetate definite de sistem:

valabil un anumit tarif pentru

electricitate. = Ridicata

= Medie
= Scazuta

Consultati "4.7.2 Setarea preturilor
energiei" [» 32].

Restrictie: Disponibil doar
pentru instalatori.

[9.4.2] Setari instalator
>Incalzitor auxiliar >
Programare permitere IA

Programe predefinite: 1
Ecran de activare: nu este cazul
Actiuni posibile: puteti programa 2 actiuni pe zi.

= Oprit: Functionarea incalzitorului auxiliar NU
este permisa.

= Pornit: Functionarea fincalzitorului auxiliar
este permisa.

4.7.4 Ecranul programarii: exemplu

Acest exemplu va aratd cum s3 programati temperatura incdperii in modul ncilzire
pentru zona principala.

INFORMATIE

o
l Procedurile pentru celelalte programari sunt similare.

Pentru programare: prezentare generala

Exemplu: doriti sa programul urmator:

Definit de utilizator 1
Lun [ — — N

Mar [ — — ]
Mie [ — — ]
Joi [ — — ]
Vin [ — — ]
Sam O
Dum [njm— N

Conditie prealabila: Programul temperaturii incdperii este disponibil numai daca
este activ controlul prin termostat. Daca este activd comanda temperaturii apei la
iesire, puteti programa in schimb zona principala.

1 Mergetila program.

EABH/X16DF6V/(7)+9W(7) + EAVH/X16S(U)18+23DA6V(7)+9W(7)
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2 (optional) Stergeti continutul intregului program al saptamanii sau continutul
programului unei zi selectate.

Efectuati programarea pentru Luni.
Copiati programul pentru celelalte zile lucratoare.

Efectuati programarea pentru Sambata si copiati-o la Duminica.

a U A W

Denumiti programul.

Pentru a merge la program

1 |Mergetila [1.1]: Incapere > Program. @0
2 |Setati programarea la Da. QO
3 | Mergetila[1.2]: Incapere > Program incalzire. Q-0

Pentru a sterge continutul programului saptamanii

1 |Selectati numele programului curent. (@s:-O

Definit de utilizator 1

Lun

Mar ] — —
Mie B —
Joi o0
Vin o0
Sam o0
Dum o0

2 |Selectati Stergere. (Qs:+O
ﬁ Stergere
AI Redenumire
& Selectare

3 |Selectati OK pentru a confirma. QO

Pentru a sterge continutul programului unei zile

1 | Selectati ziua pentru care doriti sa stergeti continutul. De QO
exemplu Vineri

Definit de utilizator 1

Lun

Mar [ —— 5]
Mie | — — 8]
Joi | — — 8]
Vin | — — 8]
ST I b —
Dum O

2 | Selectati Stergere. e}
ﬁ Stergere
@ Editare
Copiere
3 | Selectati OK pentru a confirma. QO
Ghid de referintd pentru utilizator 4 DAIKIN EABH/X16DF6V(7)+9W(7) + EAVH/X165(U)18+23DA6V(7)+9W(7)
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Pentru a efectua programarea pentru Luni

1

Selectati Luni.

Definit de utilizator 1
Lun i
Mar O
Mie B —

Vin o—————————— 1
Sam o—————————— 1
Dum o—————————— 1

QO

Selectati Editare.

ﬁ Stergere
[% Editare
Copiere

Q-0

Utilizati comutatorul rotativ din stdnga pentru a selecta o @0
intrare si editati-o cu comutatorul rotativ din dreapta. Puteti O
programa pana la 6 actiuni zilnice. Pe bara, o temperatura

ridicata apare cu o culoare mai inchisa decat o temperatura

scazuta.

DF-:ilD Lun
12 24

6:00 20°C  22:00 18°C
8:30 18°C - -
17:30 21°C

Nota: Pentru a sterge o actiune, setati ora acesteia si ora

actiunii precedente.

Confirmati modificarile.

Rezultat: Programul pentru ziua de luni este definit. Valoarea

ultimei actiuni este valabild pana la urmatoarea actiune
programata. In acest exemplu, ziua de luni este prima zi

ati programat-o. Prin urmare, ultima actiune programatad este

valabild pana la prima actiune din urmatoarea zi de luni.

pe care

Pentru a copia programul pentru celelalte zile lucratoare

1

Selectati Luni.

Definit de utilizator 1
Lun ]
Mar ] —
Mie ] —

Vin S —
Sam S —
Dum L —

Q-0

Selectati Copiere.

ﬁ Stergere
[% Editare
Copiere

Rezultat: Langa ziua copiata se afiseaza litera "C".

QO

EABH/X16DF6V(7)+9W(7) + EAVH/X165(U)18+23DA6V(7)+9W(7) P DAIKIN
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3 |SelectatiMarti. QO
Definit de utilizator 1
Lun ] — — (]
Mar e ——
Mie ] |
Joi ] |
Vin ] |
Sam o0
Dum e —— ]
4 |Selectati Lipire. QO
iﬂ Stergere
@ Editare
Copiere
9 Lipire
Rezultat:
Definit de utilizator 1
Lun [ ] — — mn[e]
Mar ] — — (]
Mie ] |
Joi ] |
Vin o0
Sam o0
Dum e —— ]
5 | Repetati aceasta actiune pentru celelalte zile lucratoare. —
Definit de utilizator 1
Lun (]
Mar ] — — ]
Mie ] — — ]
Joi ] — — (]
Vin ] — — (]
Sam e ——
Dum ] |
Pentru a efectua programarea pentru Sambata si a o copia la Duminica
1 | Selectati Sambata. QO
2 |Selectati Editare. Q-0
3 | Utilizati comutatorul rotativ din stanga pentru a selecta o @O
intrare si editati-o cu comutatorul rotativ din dreapta. 00
O ] SAM
0 12 24
8:.00 21°C
23:00 18°C
4 | Confirmati modificarile. Q-0
5 |Selectati Sambata. QO
6 |Selectati Copiere. QO
7 |Selectati Duminica. Q-0
8 |Selectati Lipire. Q-0
Rezultat:
Definit de utilizator 1
Lun ] — — ]
Mar ] — — ]
Mie ] — — (]
Joi ] — — (]
Vin ] — — |
Sam [n— i[9
Dum [D— ]

Ghid de referintd pentru utilizator
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Pentru a redenumi programul

1 | Selectati numele programului curent. QO

Definit de utilizator 1

Lun

(VT —— ]
Mie [ — — 5]
Joi [ — — 5]
Vin [ — — |
Sam O —
Dum O

2 | Selectati Redenumire. Q-0
ﬁ Stergere
AI Redenumire
% Selectare

3 |(optional) Pentru a sterge numele programului curent, rasfoiti Q@

lista caracterelor pana cand se afiseaza €, apoi apdsati pentru
a sterge caracterul precedent. Repetati pentru fiecare caracter
al numelui programului.

4 | Pentru a acorda un nume programului curent, rasfoiti lista O @
caracterelor si confirmati caracterul selectat. Numele
programului poate contine pana la 15 caractere.

5 | Confirmati numele nou. Q0O
° INFORMATIE
l Nu pot fi redenumite toate programarile.

Exemplu de utilizare: lucrati intr-un sistem in 3 schimburi
Daca lucrati intr-un sistem in 3 schimburi, puteti efectua urmatoarele actiuni:

1 Programati 3 programe de temperatura a Tincaperii si denumiti-le
corespunzator. Exemplu: Schimbul1, Schimbul2 si Schimbul3

2 Selectati programul pe care doriti sa il utilizati in mod curent.

4.8 Curbain functie de vreme

4.8.1 Ce este o curbain functie de vreme?

Functionarea in functie de vreme

Unitatea functioneaza "in functie de vreme" daca temperatura dorita a apei la
jesire sau a rezervorului este determinata automat de temperatura exterioara. Prin
urmare, este conectatd la un senzor de temperatura de pe peretele orientat spre
nord al cladirii. Dacd temperatura exterioara scade sau creste, unitatea
compenseaza instantaneu temperatura. Astfel, unitatea nu trebuie sd astepte
feedback de la termostat pentru a creste sau a scadea temperatura apei la iesire
sau a rezervorului. Deoarece reactioneaza mai rapid, previne cresterile si scaderile
mari ale temperaturii interioare si ale temperaturii apei la robinete.

Avantaj

Functionarea in functie de vreme reduce consumul de electricitate.
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Curba in functie de vreme

Pentru a putea compensa diferentele de temperaturd, unitatea se bazeaza pe
curba sa in functie de vreme. Aceastd curba defineste care trebuie sa fie
temperatura rezervorului sau a apei la iesire la diferite temperaturi exterioare.
Deoarece panta curbei depinde de circumstante locale, de exemplu, conditiile
climatice si izolarea casei, curba poate fi ajustatd de catre un instalator sau
utilizator.

Tipuri de curbe in functie de vreme

Existd 2 tipuri de curbe in functie de vreme:

= Curba cu 2 valori de referinta

= Curba cu compensare in functie de panta

Tipul de curba pe care 1l utilizati pentru a face ajustari depinde de preferintele
personale. Consultati "4.8.4 Folosirea curbelor in functie de vreme" [» 44].
Disponibilitatea

Curba in functie de vreme este disponibila pentru:

= Zona principald - Incélzire

= Zona principala - Racire

= Zona suplimentar3 - incilzire

= Zona suplimentara - Racire

= Rezervor (disponibil numai pentru instalatori)

INFORMATIE

[ J
l Pentru a beneficia de functionarea in functie de vreme, configurati corect valoarea
de referinta pentru zona principald, pentru zona suplimentard sau pentru rezervor.

Consultati "4.8.4 Folosirea curbelor in functie de vreme" [» 44].

4.8.2 Curba cu 2 valori de referinta

Definiti curba in functie de vreme folosind aceste doua valori de referinta:
= Valoarea de referintd (X1, Y2)

= Valoarea de referintd (X2, Y1)

Exemplu
S | a
Y2
Y1
X1 X2 O
Ghid de referintd pentru utilizator |4 DAIKIN EABH/X16DF6V(7)+9W(7) + EAVH/X165(U)18+23DA6V(7)+9W(7)
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Element Descriere

a Zona dependenta de vreme selectata:
= %% Incalzirea zonei principale sau suplimentare
- %% ricirea zonei principale sau suplimentare

['J_ o v . v
= |1 apd calda menajerd

X1,X2 |Exemple de temperatura ambianta exterioard

Y1,Y2 Exemple de temperatura dorita a rezervorului sau a apei la iesire.
Pictograma corespunde emitdtorului de cdldura pentru zona
respectiva:

- & incilzire prin pardoseala
- & unitate serpentina - ventilator

« T: calorifer

. D: rezervorul apei calde menajere

Actiuni posibile in acest ecran

{@--:0 Parcurgeti temperaturile.

0@ Schimbati temperatura.

O Q@ Treceti la temperatura urmatoare.
Q-0 Confirmati modificarile si continuati.

4.8.3 Curba cu compensare in functie de panta

Panta si compensare
Definiti curba Tn functie de vreme folosind panta si compensarea acesteia:

= Schimbati panta pentru a creste sau a scadea Tn mod neproportional
temperatura apei la iesire pentru diferite temperaturi ale mediului inconjurator.
De exemplu, dacda temperatura apei la iesire este in general buna, dar la
temperaturi scazute ale mediului Tnconjurdtor este prea rece, cresteti panta
astfel Incat temperatura apei la iesire sa creasca mai mult la temperaturi mai
scazute ale mediului Tnconjurator.

= Schimbati compensarea pentru a creste sau a scadea Tn mod proportional
temperatura apei la iesire pentru diferite temperaturi ale mediului inconjurator.
De exemplu, daca temperatura apei la iesire este intotdeauna un pic prea scazuta
la diferite temperaturi ale mediului inconjurdtor, schimbati compensarea pentru
a creste In mod proportional temperatura apei la iesire pentru toate
temperaturile mediului inconjurator.

Exemple

Curba in functie de vreme cand se selecteaza panta:

X1 X2 A

Curbd in functie de vreme cand se selecteazd compensarea:
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X1 X2

Actiuni posibile in acest ecran

{0::-0 Selectati panta sau compensarea.

OO Cresteti sau reduceti panta/compensarea.

O Q. Cand se selecteazd panta: setati panta si mergeti la
compensare.

Cand se selecteazd compensarea: setati compensarea.

QO Confirmati modificarile si reveniti la submeniu.

4.8.4 Folosirea curbelor in functie de vreme

Configurati curbele in functie de vreme dupa cum urmeaza:

Pentru a defini modul de configurare a valorilor de referinta

Pentru a folosi curba in functie de vreme, trebuie sa definiti modul corect de

configurare a valorilor de referinta:

Accesati modul de configurare a
valorilor de referinta...

Setati modul de configurare a valorilor
de referinta la...

Zona principal3 — incilzire

[2.4] Zona principala > Mod
valoare referinta

Incdlzire DV, racire fixata
SAU Dupa vreme

Zona principala — Racire

[2.4] Zona principala > Mod
valoare referinta

Dupa vreme

Zona suplimentara — Incilzire

[3.4] Zona suplimentara > Mod
valoare referinta

Incdlzire DV, racire fixata
SAU Dupa vreme

Zona suplimentara — Racire

[3.4] Zona suplimentara > Mod
valoare referinta

Dupa vreme

Rezervor

[5.B] Rezervor >Mod valoare
referinta

Restrictie: Disponibil doar pentru
instalatori.

Dupa vreme

Pentru a schimba tipul curbei in functie de vreme

Pentru a schimba tipul pentru toate zonele (principald + suplimentara) si pentru
rezervor, mergeti la [2.E] Zona principala>Tip curba DV.

Puteti vedea ce tip de curba este selectat si mergand la:

Ghid de referintd pentru utilizator
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= [3.C] Zona suplimentara>Tip curba DV

= [5.E] Rezervor >Tip curba DV

Restrictie: Disponibil doar pentru instalatori.

Pentru a schimba curba in functie de vreme

Zona

Mergeti la...

Zon3 principal3 - Incilzire

[2.5] Zona principala > Curba DV
incalzire

Zona principala — Racire

[2.6] Zona principala > Curba DV
racire

Zon3 suplimentara — incalzire

[3.5] Zona suplimentara > Curba
DV incalzire

Zona suplimentara — Racire

[3.6] Zona suplimentara > Curba
DV racire

Rezervor

Restrictie: Disponibil doar pentru
instalatori.

[5.C] Rezervor > Curba DV

INFORMATIE

i @

Valori de referinta maxim si minim

Nu puteti configura curba cu temperaturi mai mari sau mai mici decat valorile de
referintd maxime si minime configurate pentru zona respectivd sau pentru rezervor.
Cand se atinge valoarea de referinta maxima sau minima, curba se aplatizeaza.

Pentru a regla fin curba in functie de vreme: curba cu compensare in functie de

panta

Tn urmatorul tabel se descrie modul de reglare a curbei in functie de vreme pentru

0 zona sau pentru rezervor:

Simtiti ca este... Reglati fin folosind panta si
compensarea:
La temperaturi La temperaturi Panta Compensare
exterioare normale... | exterioare scazute...
OK Frig N —
OK Cald N —
Frig OK NE T
Frig Frig — ™
Frig Cald J ™
Cald oK ™ N
Cald Frig 0 N2
Cald Cald — N2

Pentru a regla fin curba in functie de vreme: curba cu 2 valori de referinta

Tn urmatorul tabel se descrie modul de reglare a curbei in functie de vreme pentru

0 zoNnd sau pentru rezervor:

EABH/X16DF6V/(7)+9W(7) + EAVH/X16S(U)18+23DA6V(7)+9W(7) 4 DAIKIN
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Simtiti ca este... Reglati fin folosind valorile de
referinta:
La temperaturi La temperaturi y2@ | vyi® | x1@® | x2®
exterioare normale... | exterioare scazute...

OK Frig 0 — ™ —
oK Cald N2 — N -
Frig OK — ™ — ™
Frig Frig ™ T T T
Frig Cald NV ™ Np ™
Cald OK — N — N2
Cald Frig ™ Np 0 N§
Cald Cald J N N2 N2

@ Consultati "4.8.2 Curbé cu 2 valori de referinta" [» 42].
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4.9 Structura de meniu: Prezentare generala a setarilor de utilizator

[1] Incapere ‘)ﬁ(
Program
Program incalzire

() Program racire

Anti-inghet —

Interval valoare de referintd [1.4] Anti-inghet

Decalaj senzor incapere Activare

Valoare de referinta incapere
[2] Zona principala ‘) ﬂ(
[1.5] Interval valoare de referinta

Program

Program incalzire Minim incalzire
(*) Program racire Maxim incalzire

Mod valoare referinta (*)  Minim racire

Curba DV incélzire (*)  Maxim racire
(*) Curba DV racire
[3] Zona suplimentara \)ﬂ(

Program

Program incalzire

(*) Program ricire —| [7.2] Data/ora

Mod valoare referinta Ore
Curba DV incalzire Minute
(*) Curba DV racire An
Luna
[4] incélzire/r&cire spatiu Zi
Orar de vara

Mod de functionare

(*) Program mod de functionare Format

[5] Rezervor ‘)ﬂ( N
Activare

Functionare la capacitatea maxima De la
Valoare de referinta confort Pani la
Valoare de referintd economie
Valoare de referinta reincalzire .| [7.4] Silentios
Program Activare

[7] Setari utilizator Program
L|mE)a . —| [7.5] Pret electricitate
Data/ora | -
Vacanta Ridicata
Silentios | Medie
Pret electricitate | Scazuta
Pret gaz — Program

[8] Informatii
Date energie
Istoric defectiuni

[8.1] Date energie

Informatii distribuitor Intrare electricitate
Senzori Caldura generata
Actuatori

Moduri functionare

Despre

Stare conectare

| [B]Profil utilizator

[C]Functionare

incapere
Incélzire/récire spatiu
Rezervor

A Ecranul valorii de referints
(*) Seaplica numai pentru modelele reversibile si pentru modelele numai pentru incdlzire+kit de conversie

° INFORMATIE
l Tn functie de setdrile instalatorului selectate si de tipul unitatii, acestea vor fi vizibile/
invizibile.
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4.10 Setariinstalator: Tabele ce trebuie completate de instalator

4.10.1 Expertul de configurare

Setare ‘ Completati...

Sistem

Tip unitate interioara (numai
citire)

Tipul incalzitorului de
rezerva [9.3.1]

Apa calda menajera[9.2.1]
Urgenta [9.5]

Numar zone [4.4]

Incalzitor de rezerva

Tensiune [9.3.2]

Configurare [9.3.3]

Capacitate pas 1[9.3.4]

Capacitate suplimentara pas 2
[9.3.5] (daca este cazul)

Zona principala

Tip emitator [2.7]
Control [2.9]

Mod valoare referinta[2.4]

Program [2.1]

Zona suplimentara (numaidacad [4.4]=1)

Tip emitator [3.7]

Control (numai citire) [3.9]

Mod valoare referinta [3.4]

Program [3.1]

Rezervor

Mod incalzire [5.6]

Valoare de referinta confort
[5.2]

Valoare de referinta economie
(5.3]

Valoare de referinta
reincalzire [5.4]

4.10.2 Meniu setari

Setare Completati...

Zona principala
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Setare Completati...

Tip termostat [2.A]

Zona suplimentara (daca este cazul)

Tip termostat [3.A]

Informatii
Informatii distribuitor [8.3]
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5 Sfaturi pentru economisirea energiei

Sfaturi privind temperatura incaperii

Asigurati-vd cd temperatura doritd a incdperii nu este NICIODATA prea ridicata (in
modul Tncilzire) sau prea scizutd (in modul Réicire) si este INTOTDEAUNA
conform dorintei dvs. Fiecare grad neutilizat poate economisi pana la 6% din
costurile de incalzire/racire.

NU cresteti/reduceti temperatura doritd a ncaperii pentru a grabi incalzirea/
racirea spatiului. Spatiul NU se va incalzi/raci mai repede.

Cand dispunerea sistemului cuprinde emitatoare de caldura lente (exemplu:
incdlzire prin podea), evitati fluctuatiile mari ale temperaturii dorite a incaperii si
NU I&sati temperatura incdperii s3 scadd/sa creascd prea mult. Tncilzirea/récirea
din nou a incaperii va dura mai mult si consumul de energie va fi mai mare.

Folositi un program saptdamanal pentru necesitdtile dvs. normale de incdlzire sau
racire a spatiului. Daca este necesar, va puteti abate cu usurinta de la program:

- Pentru perioade mai scurte: puteti anula temperatura programata a incaperii
pana la urmdtoarea actiune programatd. Exemplu: cand dati o petrecere sau
plecati pentru cateva ore.

- Pentru perioade mai lungi: puteti utiliza modul Vacanta.

Sfaturi privind temperatura apei la iesire

Tn modul de incilzire, o temperaturd mai scizutd doritd a apei la iesire Inseamn3
un consum mai mic de energie si un randament mai bun. La racire, este valabil
contrariul.

Setati temperatura dorita a apei la iesire in functie de tipul emitatorului de
cdldurd. Exemplu: Incdlzirea prin pardoseald este conceputd pentru o
temperaturda mai redusd a apei la iesire decat radiatoarele si convectoarele
pompei de caldura.

Sfaturi privind temperatura rezervorului ACM

Utilizati un program sdptdamanal pentru necesitatile dvs. normale de apa caldd
menajerd (NUMAI in modul Programat).

- Programati incalzirea rezervorului ACM la o valoare presetata (Confort =
valoare mai ridicatd a temperaturii rezervorului ACM) in timpul noptii,
deoarece atunci solicitarea de incdlzire a spatiului este mai redusa.

- Dacd incdlzirea rezervorului ACM o datd pe noapte NU este suficientd,
programati incalzirea suplimentara a rezervorului ACM la o valoare presetata
(Economic = valoare mai redusa a temperaturii rezervorului ACM) in timpul
zilei.

Asigurati-va ca temperatura dorita a rezervorului ACM NU este prea ridicata.

Exemplu: Dupa instalare, reduceti zilnic temperatura rezervorului ACM cu cate

1°C si verificati dacd mai dispuneti de suficientd apa calda.

Programati PORNIREA pompei de apa calda menajerda NUMAI in perioadele din zi
cand apa calda este necesarad imediat. Exemplu: dimineata si seara.
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6 Intretinere si deservire

6.1 Prezentare generald: Intretinere si deservire

Instalatorul trebuie sa efectueze o intretinere anuald. Puteti gdsi numarul de
contact/asistenta prin intermediul interfetei de utilizare.

Tn calitate de utilizator final, trebuie s3:

= Pastrati curdtenia in jurul unitatii.

= Pastrati curata interfata de utilizare, folosind o carpa moale si umeda. NU utilizati
detergenti.

= Verificati regulat daca presiunea apei este mai mare de 1 bar.

Agent frigorific

Acest produs contine gaze fluorurate cu efect de sera. NU eliberati gazul in

atmosfera.

Tipul agentului frigorific: R32

Valoare potentiala incdlzire globald (GWP): 675

®

NOTIFICARE

Legislatia in vigoare privind gaze fluorurate cu efect de sera impune ca incdrcatura
de agent frigorific a unitatii sa fie indicata atat in greutate, cat si in echivalent CO,.

Formula pentru calculul cantitatii de CO, in tone echivalente: Valoarea GWP a
agentului frigorific x incarcatura totald de agent frigorific [in kg] / 1000

Luati legatura cu instalatorul pentru informatii suplimentare.

AVERTIZARE: MATERIAL INFLAMABIL

Agentul frigorific din interiorul acestei unitdti este usor inflamabil.

AVERTIZARE

Aparatul trebuie depozitat intr-o incdpere fara surse de aprindere cu functionare
continua (de exemplu: flacara deschisd, aparat cu gaz in functiune sau incalzitor
electric in functiune).

A
A
A

AVERTIZARE
® NU perforati si nu aruncati in foc piesele din circuitul agentului frigorific.

= NU folositi materiale de curatare sau mijloace de accelerare a procesului de
dezghetare, altele decat cele recomandate de producator.

= Retineti ca agentul frigorific din interiorul sistemului este inodor.

EABH/X16DF6V/(7)+9W(7) + EAVH/X16S(U)18+23DA6V(7)+9W(7)
Daikin Altherma 3 H F+W
4P556071-1C —2021.09

|4 DAIKIN Ghid de referintd pentru utilizator
51



6 | Intretinere si deservire

AVERTIZARE
Agentul frigorific din interiorul unitatii este usor inflamabil, dar in mod normal NU

scapa. Daca agentul frigorific scapa in incapere si vine in contact cu flacara de la un
arzator, un incdlzitor, sau o masind de gatit, acest lucru poate cauza incendiu, sau
formarea unui gaz nociv.

Opriti toate dispozitivele de incalzire combustibile, aerisiti incaperea, si luati legatura
cu distribuitorul de la care ati cumparat unitatea.

NU folositi unitatea pana ce persoana autorizata pentru service nu confirma
repararea piesei cu scurgeri de agent frigorific.

6.2 Pentru a gasi datele de contact/numarul de asistenta

1 |Mergetila [8.3]: Informatii > Informatii e
distribuitor.
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/ Depanarea

Contact

Pentru simptomele enumerate mai jos, puteti incerca dvs. sa rezolvati problema.
Pentru alte probleme, contactati instalatorul. Puteti gdsi numarul de contact/
asistentd prin intermediul interfetei de utilizare.

7.1 Pentru a afisa textul de ajutor in cazul unei defectiuni

Tn cazul unei defectiuni, pe ecranul principal vor aparea urmatoarele, in functie de
gravitate:

- &Z eroare

AN defectiune

Puteti vedea o descriere scurta si una lungd a defectiunii, dupd cum urmeaza:

1 | Apasati pe comutatorul rotativ din stanga pentru a deschide Qs-O
meniul principal si mergeti la Functionarea defectuoasa.

Rezultat: pe ecran se afiseaza o descriere scurta a erorii si
codul de eroare.

2 | Apasati pe ?in ecranul erorii. ?

Rezultat: pe ecran se afiseaza o descriere lungad a erorii.

7.2 Pentru a consulta istoricul defectiunilor

Conditii: Nivelul permisiunilor pentru utilizator este setat utilizatorul final avansat.

1 |Mergetila [8.2]: Informatii > Istoric defectiuni. Qs O

Vedeti lista defectiunilor recente.
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7.3 Simptom: Va este prea frig (cald) in camera de zi

Cauza posibila

Actiune de remediere

Temperatura dorita a incaperii este
prea scazuta (ridicata).

Mariti (scadeti) temperatura dorita a
incaperii. Consultati "4.4.4 Pentru a
schimba temperatura doritd a
incaperii" [» 22].

Daca problema se repeta zilnic,
efectuati una dintre urmatoarele
operatiuni:

= Mariti (scadeti) valoarea presetata a
temperaturii  Incdperii.  Consultati
"4.7.1 Utilizarea valorilor
presetate" [» 31].

= Reglati programarea temperaturii
incdperii. Consultati "4.7.3 Utilizarea
si efectuarea programarilor" [» 34] si
"4.7.4 Ecranul programarii:
exemplu" [» 37].

Nu se poate ajunge la temperatura
doritd a incaperii.

Cresteti temperatura doritd a apei la
iesire In functie de tipul emitatorului de
caldura. Consultati "4.4.5 Pentru a
schimba temperatura dorita a apei la
iesire" [» 22].

Curba in functie de vreme este setatd
incorect.

Ajustati curba in functie de vreme.
Consultati "4.8 Curba in functie de
vreme" [» 41].
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7.4 Simptom: apa de la robinet este prea rece

Cauza posibila Actiune de remediere

Apa calda menajera s-a epuizat din Daca aveti nevoie imediat de apa calda
cauza consumului neobisnuit de ridicat. | menajerad, activati optiunea
Functionare la capacitatea
maxima pentru rezervorul ACM. Pe de
alta parte, astfel apare un consum
suplimentar de energie. Consultati
"4.5.6 Utilizarea la capacitate maxima
pentru ACM" [» 27].

Daca problema se repeta zilnic,
efectuati una dintre urmatoarele
operatiuni:

Temperatura doritd a rezervorului ACM
este prea redusa.

= Cresteti  valoarea  presetatd a
temperaturii rezervorului ACM.
Consultati "4.7.1 Utilizarea valorilor
presetate" [» 31].

= Reglati programarea temperaturii
rezervorului ACM. Exemplu:
Programati incdlzirea suplimentara a
rezervorului ACM la o valoare
presetatd (Valoare de referinta
economie = temperaturd mai redusa
a rezervorului) n timpul zilei.
Consultati  "4.7.3  Utilizarea  si
efectuarea programarilor" [» 34] si
"4.7.4 Ecranul programarii:
exemplu" [» 37].

7.5 Simptom: Defectiune a pompei de caldura

Daca pompa de caldurd nu porneste, incalzitorul de rezervd si/sau incalzitorul
auxiliar pot servi drept incalzitor de rezerva si poate prelua sarcina incalzirii Tn mod
automat sau nu.

= Daca urgenta automata este setata la Automata si apare o defectiune a pompei
de caldura:

- Pentru EHVH/X: incdlzitorul de rezerva va prelua in mod automat sarcina
Tncalzirii si producerea apei calde menajere

- Pentru EHBH/X: incalzitorul de rezerva va prelua in mod automat sarcina
incalzirii, iar Tncalzitorul auxiliar din rezervorul optional va prelua automat
producerea apei calde menajere.

= Dacd urgenta automata este setata la Manuala si apare o defectiune a pompei
de caldura, vor inceta furnizarea apei calde menajere si incalzirea spatiului si vor
necesita recuperarea manuald prin intermediul interfetei de utilizare. Pentru a
recupera manual functionarea, mergeti la ecranul meniului principal
Functionarea defectuoasa, unde interfata de utilizare va va solicita sa
confirmati daca incalzitorul de rezerva si/sau incalzitorul auxiliar poate prelua sau
nu sarcina incalzirii.

Daca se defecteaza pompa de caldura, pe interfata de utilizare va aparea L sau A\,

EABH/X16DF6V(7)+9W(7) + EAVH/X165(U)18+23DA6V(7)+9W(7) |4 DAIKIN Ghid de referintd pentru utilizator
Daikin Altherma 3 H F+W 55
4P556071-1C —2021.09



7 | Depanarea

Cauza posibila

Actiune de remediere

Pompa de caldura este defecta.

Consultati "7.1 Pentru a afisa textul de
ajutor in cazul unei defectiuni" [» 53].

INFORMATIE

i @

Atunci cand incdlzitorul de rezerva sau incalzitorul auxiliar preia sarcina incalzirii,
consumul de electricitate va fi considerabil mai mare.

7.6 Simptom: sistemul produce zgomote de galgait dupa darea in

exploatare

Cauza posibila

Actiune de remediere

Exista aer in sistem.

Purjati aerul din sistem.®

Echilibru hidraulic incorect.

Operatii de efectuat de catre instalator:

1 Efectuati echilibrarea hidraulica
pentru a va asigura ca fluxul este
distribuit corect intre emitdtoare.

2 Daca echilibrarea hidraulica nu este
suficientd, modificati setarile de
limitare a pompei ([9-0D] si [9-0E]
daca este cazul).

Diverse defectiuni.

Verificati dacd L sau N se afiseazd pe
ecranul principal al interfetei de
utilizare. Consultati "7.1 Pentru a afisa
textul de ajutor in cazul unei
defectiuni" [» 53] pentru informatii
suplimentare despre defectiune.

@ Recomanddm purjarea aerului cu functia de purjare a aerului a unititii (a se efectua de
catre instalator). Daca purjati aerului de la emitdtoarele de cdldurd sau de la colectoare,

tineti cont de urmatoarele aspecte:

AVERTIZARE
Emititoare de cildura sau colectoare cu purjarea aerului. inainte de a purja aerul

de la emitatoarele de caldurd sau de la colectoare, verificati daca & sau & se
afiseaza pe ecranul principal al interfetei de utilizare.
® Daca nu se afiseaza, puteti sa purjati aerul imediat.

= Daca se afiseaza, asigurati-va ca incdperea in care doriti sa purjati aerului este
ventilata suficient. Motiv: agentul frigorific ar putea curge in circuitul de apa si,
ulterior, in incapere atunci cand purjati aerul de la emitatoarele de cdldura sau de

la colectoare.
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8 Mutarea

8.1 Prezentare generala: Mutarea

Daca doriti sd mutati anumite componente ale sistemului dvs., contactati
instalatorul. Puteti gasi numarul de contact/asistenta prin intermediul interfetei de
utilizare.
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9 Dezafectarea

NOTIFICARE
Nu Tncercati sa dezmembrati sistemul pe cont propriu: dezmembrarea sistemului,

tratarea agentului frigorific, a uleiului si a altor componente TREBUIE sd se
conformeze legislatiei in vigoare. Unitatile trebuie tratate intr-o instalatie specializata
de tratament pentru reutilizare, reciclare si recuperare.
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10 Glosar

ACM = Apa calda menajera
Apa calda utilizatd, Tn orice tip de cladire, in scop menajer.

LWT = Temperatura apei la iesire
Temperatura apei la iesirea apei din unitate.

Distribuitor
Distribuitorul care se ocupa cu vanzarea produsului.

Instalator autorizat
Persoana cu calificare tehnica care instaleaza produsul.

Utilizator
Persoana care detine produsul si/sau il utilizeaza.

Legislatie in vigoare
Toate directivele nationale si locale, legile, reglementdrile si/sau normele
internationale si europene relevante si in vigoare pentru un anumit produs
sau domeniu.

Firma de service
Firma specializata care poate efectua sau coordona activitatile de service
necesare produsului.

Manual de instalare
Manual de instructiuni specificate pentru un anumit produs sau o anumita
aplicatie, ce explica modul in care se instaleazad, se configureaza si se
intretine produsul.

Manual de exploatare
Manual de instructiuni specificate pentru un anumit produs sau o anumita
aplicatie, explicand modul in care se utilizeaza produsul.

Accesorii
Etichete, manuale, fise informative si echipamente livrate cu produsul si
care trebuie instalate in conformitate cu instructiunile din documentatia
insotitoare.

Echipament optional
Echipament produs sau aprobat de Daikin si care se poate combina cu
produsul in conformitate cu instructiunile din documentatia insotitoare.

Procurare la fata locului
Echipament care NU este produs de Daikin si care se poate combina cu
produsul in conformitate cu instructiunile din documentatia insotitoare.
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