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1 | Om dette dokument

FARE: RISIKO FOR FORBRANDING/SKOLDNING

Angiver en situation, der kan medfgre forbraending/skoldning pa grund af ekstremt
varme eller kolde temperaturer.

FARE: RISIKO FOR EKSPLOSION

Angiver en situation, der kan resultere i eksplosion.

ADVARSEL

Angiver en situation, der kan resultere i dgdsfald eller alvorlig personskade.

ADVARSEL: BREANDBART MATERIALE

FORSIGTIG

Angiver en situation, der kan resultere i mindre eller moderat personskade.

BEMARK

Angiver en situation, der kan resultere i udstyr eller materielle skader.

Sl

INFORMATION

Angiver nyttige tip eller supplerende oplysninger.

Symboler pa enheden:

Symbol Forklaring

Laes installations- og betjeningsvejledningen og
instruktionsarket vedrgrende ledningsfgring fgr montering.

Laes servicevejledningen, fgr du foretager vedligeholdelse og
service.

[H—_ﬂ Se yderligere information i referencevejledningen

vedrgrende montering og brug.

‘ﬁ Enheden indeholder roterende dele. Veer forsigtig ved
vedligeholdelse eller inspektion af enheden.

Symboler i dokumentationen:

Symbol Forklaring

Viser en billedtitel eller en reference hertil.

Eksempel: "& 1-3 billedtitel" betyder "Billede 3 i afsnit 1".

@ Viser en tabeltitel eller en reference hertil.

Eksempel: "= 1-3 tabeltitel" betyder "Tabel 3 i afsnit 1".

Brugervejledning
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2 | Sikkerhedsanvisninger for brugeren

2 Sikkerhedsanvisninger for brugeren

Fglg altid sikkerhedsanvisningerne og bestemmelserne nedenfor.

2.1 Generelt

é ADVARSEL
Kontakt installatgren, hvis du har spgrgsmal vedrgrende
drift af enheden.

é ADVARSEL
Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder bgrn fra
8 ar, med nedsat fysisk formaen, med sansehandicap eller
med mentale handicap, eller af personer med manglende
erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har
modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og
hvis de forstar de farer, der er forbundet hermed.

Bgrn MA IKKE lege med udstyret.

Renggring og vedligeholdelse, der normalt udfgres af
brugere, MA IKKE udfgres af bgrn, der ikke er under opsyn.

A ADVARSEL
Overhold fglgende for at forhindre elektrisk stgd og brand:
= Enheden ma IKKE skylles.
= Enheden ma IKKE betjenes med vade haender.

= Der ma IKKE anbringes genstande, der indeholder vand,
oven pa enheden.

é FORSIGTIG
= Der ma IKKE anbringes genstande eller udstyr oven pa
enheden.

= Man ma IKKE sidde, klatre eller sta pa enheden.

ETVZ16518+23EA6V+9W Brugervejledning
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2 | Sikkerhedsanvisninger for brugeren

= Enhederne er maerket med fglgende symbol:

4

Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter IKKE ma blandes sammen
med usorteret husholdningsaffald. Forsgg IKKE pa selv at afmontere systemet.
afmontering af systemet, behandling af kglemiddel, olie og eventuelle andre dele
SKAL foretages af en uddannet installatgr i henhold til relevante bestemmelser.

Enhederne SKAL behandles pa steder serligt beregnet hertil med henblik pa
genbrug og genvinding. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt,
hjeelper du med til at undgd potentielt negative pavirkninger af miljget og
menneskers sundhed. Kontakt din installatgr eller de lokale myndigheder, hvis du
gnsker yderligere oplysninger.

Batterierne er maerket med fglgende symbol:

)4

Dette betyder, at batteriet IKKE ma blandes sammen med usorteret
husholdningsaffald. Hvis der er patrykt et kemisk maerke under symbolet,
betyder dette kemiske maerke, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis
koncentration.

Mulige kemiske meaerker er: Pb: bly (>0,004%).

Brugte batterier SKAL afleveres som specialaffald pa en genbrugsstation. Ved at
sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjelper du med til at undga
potentielt negative pavirkninger af miljget og menneskers sundhed.

2.2 Instruktioner vedrgrende sikker betjening

‘@ ADVARSEL: SVAGT ANTZANDELIGT MATERIALE
Kglemidlet i denne enhed er let antaendeligt.

é ADVARSEL
Apparatet skal opbevares sa der undgas mekaniske skader
og i et velventileret lokale uden antaendelseskilder i drift
(for eksempel: aben ild, et tendt gasapparat eller en
kgrende elektrisk varmer).

A ADVARSEL
= Man ma ikke gennembore eller breende dele, der har

veaeret i kontakt med kglemidlet.

= Brug IKKE andre renggringsmaterialer eller -midler for at
gore afrimningen hurtigere en dem, der anbefales af
producenten.

= Veer opmaerksom p3, at kglemidlet i systemet er lugtfrit.

Brugervejledning
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2 | Sikkerhedsanvisninger for brugeren

é ADVARSEL
Kglemidlet i enheden er let antaendeligt, men laekage

forekommer normalt IKKE. Hvis kglemidlet laekker inde i
rummet og kommer kontakt med en braender, et
varmeapparat eller et komfur, kan det medfgre brand eller
dannelse af skadelige gasser.

Sluk for alle varmekilder med braendbare stoffer, luft ud i
rummet og kontakt den forhandler, hvor du kgbte
enheden.

Tag IKKE enheden i brug igen, fgr en installatgr er feerdig
med at reparere den del, hvor kglemidlet laekker.

é ADVARSEL
Varme-emittere eller samlere med udluftning. Fgr du
foretager udluftning fra varme-emittere eller samlere, skal
du kontrollere, om der vises £\ eller /N p3 startskaermen pa
brugergraensefladen.

= Hvis det ikke er tilfeeldet, kan du foretage udluftning
med det samme.

= Hvis det er tilfeeldet, skal du kontrollere, at rummet,
hvor du vil foretage udluftning er tilstreekkeligt
ventileret. Arsag: Kglemiddel kan sive ind i vandkredsen
og derefter ind i rummet, hvor du foretager udluftning
fra varme-emittere eller samlere.

ETVZ16518+23EA6V+9W Brugervejledning
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3 | Om systemet

3 Om systemet

Afhaengigt af systemlayoutet kan det:
= Opvarme et rum
= Kgle et rum (hvis model med varmepumpe til opvarmning/kgling er installeret)

= Producere varmt vand til boligen

° INFORMATION
l Kgling geelder kun, hvis et konverteringsseet (EKHVCONV*) er installeret.

3.1 Komponenter i et typisk systemlayout

=2
o]
&

Sl

Hovedzone. Eksempel: Dagligstue.

Ekstra zone. Eksempel: Soveveaerelse.

Teknikrum. Eksempel: Garage.

Udendgrsenhedens varmepumpe

Indendgrsenhedens varmepumpe

Varmtvandstank til boligen (VBB)

Brugergraenseflade for indendgrsenheden

Dedikeret komfortgraenseflade (BRCIHHDA bruges som rumtermostat)
Gulvvarme

Radiatorer, varmepumpe- eller ventilationskonvektorer

M -~ 0 TV O >
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4 | Hurtig vejledning

4 Hurtig vejledning

4.1 Niveau for brugeradgang

Den mangde information, du kan aflaese og redigere i menustrukturen, afhaenger
af dit niveau for brugeradgang:

= Bruger: Standardtilstand

= Avanceret bruger: Du kan afleese og redigere mere information

Zndring af niveau for brugeradgang

1 |Gatil [B]: Brugerprofil. QO

B

8 Brugerprofil

2 |Indtast den relevante pinkode for niveau for brugeradgang. —

= Gennemse listen af cifre og skift det valgte ciffer.

= Flyt markgren fra venstre til hgjre. ©---0

= Bekraeft pinkoden, og fortsaet. Q0O

Pinkode til bruger
Pinkoden til Bruger er 0000.

Bruger

0000

Pinkode til avanceret bruger

Pinkoden til Avanceret bruger er 1234. Nu er flere menupunkter synlige for
brugeren.

Avanceret bruger

1234

4.2 Rumopvarmning/-keling
Sadan slas rumopvarmnings-/kglingsdrift TIL eller FRA

BEMZRK
Rumfrostsikring. Selv om du slar rumopvarmning/-kgling ([C.2] FRA: Drift >

Rumopvarmning/-keling), kan rumfrostsikring stadig aktiveres, hvis det er
aktiveret. For styring af afgangsvandtemperatur og ekstern rumtermostatstyring er
beskyttelsen dog IKKE garanteret.

ETVZ16518+23EA6V+9W Brugervejledning
Daikin Altherma 3 H HT F 11
4P644741-1-2021.02



4 | Hurtig vejledning

BEMZRK
Forhindring af, at vandrgret fryser til. Selv om du slar rumopvarmning/-kgling ([C.2]:

Drift > Rumopvarmning/-ke¢ling), vil forhindring af, at vandrgret fryser til,
forblive aktivt, hvis det er aktiveret.

G4 til [C.2]: Drift > Rumopvarmning/-ke¢ling. (@O

2

Indstil drift til Ti1 eller Fra.

Zndring af den gnskede rumtemperatur

Under styring af rumtemperatur kan du anvende kontrolpunktskeermen til
rumtemperatur til at afleese og justere den gnskede rumtemperatur.

1

Ga til [1]: Rum. (Qec-O

Juster gnsket rumtemperatur.

a Aktuel rumtemperatur

b @nsket rumtemperatur

Zndring af den gnskede afgangsvandtemperatur

Kontrolpunktskaermen til afgangsvandtemperatur kan anvendes til at afleese og
justere den gnskede udgangsvandtemperatur.

1

Ga til [2]: Hovedzone eller [3]: Ekstra zone. (Qec-O

Brugervejledning
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5 | Drift

5.3.2 Hovedmenu

Fra startskeermen skal du trykke pa (@:-O) eller dreje (t0:--0O) den venstre

drejeknap for at abne hovedmenuskaermen.

Du far adgang til forskellige

kontrolpunktskeerme og undermenuer fra hovedmenuen.

2

£\ Funktionsfejl

@ Rum

m]- Ekstra zone

#¢ Rumopvarmning/-keling

a Valgtundermenu

Mulige handlinger pa denne skaerm

-0 Gennemga listen.
QO Ga til undermenuen.
? Aktivér/deaktivér bredkrummer.
Undermenu Beskrivelse
0] Qeller AN Begraensning: Vises kun ved funktionsfejl.

Funktionsfejl Se "8.1 Sadan viser du hjeelpeteksten i tilfaelde
af en funktionsfejl" [ 56] for yderligere
oplysninger.

(1] | Rum Begraensning: Vises kun, hvis en dedikeret
komfortgraenseflade (BRC1HHDA bruges som
rumtermostat) styrer indendgrsenheden.
Indstil rumtemperatur.

(2] Hovedzone Viser det relevante symbol for hovedzonens
emittertype.

Indstil afgangsvandtemperaturen i
hovedzonen.

[3] Ekstra zone Begraensning: Vises kun, hvis der er to

afgangsvandtemperaturzoner. Viser det
relevante symbol for den ekstra zones
emittertype.

Indstil afgangsvandtemperaturen i den ekstra
zone (hvis til stede).

[4] %% Rumopvarmning/- Viser det relevante symbol for din enhed.
kgling Indstil enheden til varme- eller kgletilstand. Du
kan ikke &endre varmetilstanden kun modeller.
[5] Tank Indstil varmtvandstanktemperaturen til
boligen.
[7] O Giver adgang til brugerindstillinger som
Brugerindstillinger |ferietilstand og stgjsvag drift.
[8] ® Information Viser data og information om
indendgrsenheden.
[9] p 4 Installatgrindst. |Begraensning: Kun til installatgren.

Giver adgang til avancerede indstillinger.

Brugervejledning

22

ETVZ16518+23EA6V+9W
Daikin Altherma 3 H HT F
4P644741-1 -2021.02



5 | Drift

Undermenu Beskrivelse

A] |8 Ibrugtagning Begraensning: Kun til installatgren.
Udfgrer test og vedligeholdelse.

[B] 8 Brugerprofil Du kan endre den aktive brugerprofil.

[l |Gorift Sl opvarmnings-/kglingsfunktionen og
forberedelse af varmt vand til boligen til eller
fra.

[D] | ¥ Tradlgs gateway Begraensning: Vises kun, hvis der er installeret

et tradlgst LAN (WLAN).

Indeholder indstillinger, der skal bruges ved
konfigurering af appen Daikin Residential
Controller.

5.3.3 Skeaerm til kontrolpunkt

Skaermen til kontrolpunktet vises i forbindelse med skaerme, der beskriver
systemkomponenter, der har behov for en kontrolpunktveerdi.

Eksempler

[1] Skaerm til rumtemperatur

1

& (21

Rum

[3] Skeerm til ekstra zone

3

m (745,

Ekstra zone

[2] Skaerm til hovedzone

2

g [ 35

Hovedzone

[5] Skaerm til tanktemperatur

5

" (50

Tank

Forklaring
d
az b2
E
al € A
Mulige handlinger pa denne skarm
©---0 Gennemga undermenuens liste.
QO Veelg undermenuen.
Juster og anvend automatisk den gnskede temperatur.
Emne Beskrivelse
Graense for min. temperatur al |Fastsat af enheden
a2 |Begraenset af installatgren
ETVZ16518+23EA6V+9W Brugervejledning
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5 | Drift

Emne Beskrivelse
Graense for maks. temperatur bl |Fastsat af enheden
b2 |Begraenset af installatgren

Nuvaerende temperatur ¢ | Malt af enheden

@nsket temperatur d Drej den hgjre drejeknap for at
haeve/senke.

Undermenu e |Drejellertryk pa den venstre
drejeknap for at veelge
undermenuen.

5.3.4 Detaljeret skeerm med veerdier

Eksempel:
7.2.1 Tid/dato
I !
Minutter 30
I I I
| | | | | |
a c b a c b
a Indstillinger
b Veerdier

¢ Valgtindstilling og veerdi

Mulige handlinger pa denne skaerm

{00 Gennemga listen med indstillinger.

Du kan a&ndre veerdien.

Veaelg den naeste indstilling.

QO Bekraeft indstillinger og fortsaet.

5.4 Sadan slas drift TIL eller FRA

5.4.1 Visuel angivelse

Visse funktioner i denne enhed kan aktiveres eller deaktiveres uafhaengigt af
hinanden. Hvis en funktion er deaktiveret, vises det tilsvarende temperaturikon pa
startskeermen med nedtonet farve.

Rumopvarmnings-/kglingsdrift
a b

&) D

a Rumopvarmnings-/keglingsdrift TIL
b Rumopvarmnings-/-kglingsdrift FRA

Brugervejledning ETVZ16S18+23EA6V+9W
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5 | Drift

Tankopvarmning drift

C

6 &)

¢ Tankopvarmning drift TIL
d Tankopvarmning drift FRA

5.4.2 Sddan TANDER og SLUKKER du

Rumopvarmnings-/kglingsdrift

®

BEMARK

Rumfrostsikring. Selv om du slar rumopvarmning/-kgling ([C.2] FRA: Drift >
Rumopvarmning/-ke¢ling), kan rumfrostsikring stadig aktiveres, hvis det er
aktiveret. For styring af afgangsvandtemperatur og ekstern rumtermostatstyring er
beskyttelsen dog IKKE garanteret.

®

BEMARK

Forhindring af, at vandrgret fryser til. Selv om du slar rumopvarmning/-kgling ([C.2]:
Drift > Rumopvarmning/-ke¢ling), vil forhindring af, at vandrgret fryser til,
forblive aktivt, hvis det er aktiveret.

1 |Gatil [C.2]: Drift > Rumopvarmning/-kg¢ling. QO

2 | Indstil drift til T11 eller Fra.

Tankopvarmning drift

®

BEMARK

Desinfektionstilstand. Selvom du slar opvarmning drift for tank FRA ([C.3]: Drift >
Tank), er desinfektionstilstand stadig aktiv. Hvis du slar den FRA, mens desinfektion
kgrer, opstar der dog en AH-fejl.

1 Gatil[C.3]:Drift > Tank. QO

2 |Indstil drift til Til eller Fra.

ETVZ16518+23EA6V+9W
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5.5 Afleesning af information

Sadan aflaeses information

1 Gatil[8]: Information.

Mulig information, der kan aflzeses

| menuen ...

Kan du aflaese ...

[8.1] Energidata

Produceret energi, forbrugt elektricitet
og forbrugt gas

[8.2] Fejlhistorik

Historik over funktionsfejl

[8.3] Forhandlerinformation

Kontakt/service telefon

[8.4] Sensorer

Rum, tank eller varmt vand til bolig,
udendgrs- og afgangsvandtemperatur
(hvis relevant)

[8.5] Aktuatorer

Status/tilstand for hver aktuator

Eksempel: Varmtvandspumpe til
boligen TIL/FRA

[8.6] Driftstilstande

Aktuel driftstilstand

Eksempel: Tilstanden afrimning/
olieretur

[8.7] Om

Versionsinformation om systemet

[8.8] Tilslutningsstatus

Oplysninger om tilslutningsstatus for
enheden, rumtermostaten og LAN-
adapteren.

[8.9] Driftstimer

Kgrselstimer for bestemte systemdele

5.6 Styring af rumopvarmning/kgling

5.6.1 Om styring af rumopvarmning/keling

Styring af rumopvarmning/kgling bestar typisk af fglgende trin:

1 Indstilling af rumdriftstilstanden
2 Styring af temperaturen

Afhaengigt af systemlayoutet og installatgrens konfiguration bruger du forskellig

temperaturstyring:
= Rumtermostatstyring
= Styring af afgangsvandtemperatur

= Ekstern rumtermostatstyring

Indstilling af rumdriftstilstanden

Om rumdriftstilstande

Enheden er en model, som kun leverer opvarmning. Systemet kan opvarme et rum,

men IKKE kgle et rum.
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5 | Drift

Anvend den venstre drejeknap til at vaelge en indtastning og
rediger indtastningen med den hgjre drejeknap. Du kan
programmere op til 6 handlinger for hver dag. Pa sgjlen har en
hgj temperatur en mgrkere farve end en lav temperatur.

o= [ Man
0 12 24

6:00 20°C 22:00 18°C
8:30 18°C :
17:30 21°C

Bemeerk: For at slette en handling skal du indstille dens tid som
tiden for den forrige handling.

Bekraeft eendringerne.

Resultat: Planen for mandag er defineret. Vaerdien for den
sidste handling er gyldig indtil den naeste programmerede
handling. | dette eksempel er mandag er den fgrste dag, du har
programmeret. Sdledes er den sidst programmerede handling
gyldig frem til den fgrste naeste mandag.

Sada

n kopieres tidsplanen til andre ugedage

Veelg Mandag.

Brugerdef. 1
ol

Tir e — ]|
Ons e — ]|
Tor e — ]|
Fre e — ]|
Lor ]
Sen ]

Veelg Kopier.

ﬁ Slet
@ Rediger
;o

Resultat: Ved siden af den kopierede dag vises "C".

Velg Tirsdag.

Brugerdef. 1
Man OC—=r——mmm 0C

Ons ]
Tor e — ]}
Fre e — ]}
Lor o — ]
Sen ]

Brugervejledning
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5 | Drift

4 |Vexlg Indsat. QO

f St

7 Rediger
Kopier
B

Resultat:

Brugerdef. 1
Man i

Ons e — ]
Tor e —
Fre e —
Ler e —
Sen e —

5 | Gentag handlingen for alle andre ugedage. —

Sadan programmeres tidsplanen for Lgrdag og kopiering til Séndag

1 |Velg Lordag. QO
2 |VxlgRediger. Q-0
3 | Anvend den venstre drejeknap til at veelge en indtastning og ©---0

rediger indtastningen med den hgjre drejeknap.

O e—0 Lor
0 24

12
8:00 21°C
23:00 18°C

Bekraeft @ndringerne. Quse

Velg Lordag. Q-

Valg Kopier. Qs

Velg Spndag. Qs

0N | o v s
o100 |0 |0 |0

Veelg Indsat. Qe

Resultat:

Brugerdef. 1
Man O — w1
Tir [ — — 5]
[/ N —— — ]
Tor [ — — 5]
Fre [ — — |
Ler O — 1| C
( O ——
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5 | Drift

Sadan omdgbes tidsplanen

1 |Valg navnet pa den aktuelle tidsplan. QO
2 | Veelg Omdgb. (@s:-O
W se
Al 7" 0
q’b Veelg
3 | (valgfrit) For at slette navnet pa den aktuelle tidsplan skal du
gennemse tegnlisten, indtil € vises, tryk derefter for at fjerne
det foregaende tegn. Gentag for hvert tegn i tidsplanens navn.
4 | For at navngive den aktuelle tidsplan skal du gennemse
tegnlisten og bekraeft det valgte tegn. Tidsplanens navn kan
indeholde op til 15 tegn.
5 | Bekraeft det nye navn. Q-0
° INFORMATION
l Ikke alle tidsplaner kan omdgbes.

Eksempel pa brug: Du arbejder med 3-holdsskift

Hvis du arbejder med 3-holdsskift, kan du ggre fglgende:

1 Programmér 3 tidsplaner for rumtemperatur, og giv dem relevante navne.

2

Eksempel: Morgenhold, daghold og nathold
Vealg den tidsplan, du vil bruge i gjeblikket.

5.8.4 Indstilling af energipriser

| systemet kan du indstille fglgende energipriser:

= en fast gaspris

= 3 niveauer for elpriser

= en ugentlig timer for tidsplan vedrgrende elpriser.

Eksempel: Sadan indstilles energipriserne i brugergraensefladen?

Pris Veerdi i breadcrumb
Braendstof: 5,3 eurocents/kWh [7.6]=5,3
Elektricitet: 12 eurocent/kWh [7.5.1]=12

Sadan indstilles gasprisen

1 |Gatil[7.6]: Brugerindstillinger > Gaspris. Q-0

2 | Veelg den korrekte gaspris. @0

3 | Bekraeft endringerne. Q-0
Brugervejledning ETVZ16S18+23EA6V+9W
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8 | Fejlfinding

8.5 Symptom: Varmepumpesvigt

Nar varmepumpen ikke fungerer, kan ekstravarmeren fungere som ngdopvarmer.
Den overtager derefter varmebelastningen enten automatisk eller ved manuel
interaktion.

Hvis Noddrift er indstillet til Automatisk, og der opstar en varmepumpefejl,
vil ekstravarmeren automatisk overtage produktion af varmt vand til boligen
samt rumopvarmning.

Hvis N@¢ddrift er indstillet til Manuel, og der opstar en varmepumpefejl,
stopper opvarmning af varmt vand til boligen samt rumopvarmning.

For at foretage manuel genopretning via brugergraensefladen skal du ga til
hovedmenuskaermen Funktionsfejl og bekraefte, om ekstravarmeren kan
overtage varmebelastningen eller ej.

Alternativt, nar Neddrift er indstillet til:

- auto SH reduceret/VVB til, rumopvarmning reduceres, men varmt
vand til boligen er stadig tilgeengeligt.

- auto SH reduceret/VVB fra, rumopvarmning reduceres, og varmt vand
til boligen er IKKE tilgeengeligt.

- auto SH normal/VVB fra, rumopvarmning fungerer som normalt, men
varmt vand til boligen er IKKE tilgaengeligt.

P4 samme made som i Manuel tilstand kan enheden tage den fulde belastning
med ekstravarmeren, hvis brugeren aktiverer dette via hovedmenuskarmen
Funktionsfejl.

Nar varmepumpen svigter, L eller AN vises pa brugergraensefladen.

Mulig arsag Afhjzelpning

Varmepumpen er beskadiget. Se "8.1 Sadan viser du hjalpeteksten i

tilfeelde af en funktionsfejl" [ 56].

INFORMATION

Nar ekstravarmeren overtager varmebelastningen, vil elforbruget veere betydeligt
hgjere.

i @

8.6 Symptom: Systemet laver gurglende lyde efter ibrugtagning

Mulig arsag Afhjzelpning
Der er |uft i systemet. Foretag udluftning fra systemet.”
Forkert hydraulisk balance. Skal udfgres af installatgren:

1 Udfgr hydraulisk afbalancering for
at sikre, at flowet er korrekt fordelt
mellem emitterne.

2 Huvis hydraulisk afbalancering ikke er
tilstraekkelig, skal du endre
indstillingerne for
pumpebegraensning  ([9-0D] og
[9-0E] hvis relevant).
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8 | Fejlfinding

Mulig arsag

Afhjelpning

Forskellige funktionsfejl.

Kontrollér, om L eller N vises pa
startskaermen pa brugergraensefladen.
Se "8.1 Sadan viser du hjaelpeteksten i
tilfaelde af en funktionsfejl" [ 56] for at
fa flere oplysninger om funktionsfejlen.

@ Vi anbefaler at foretage udluftning med enhedens udluftningsfunktion (skal foretages af
installatgren). Hvis du foretager udluftning fra varme emittere eller samlere, bgr du veere

opmarksom pa fglgende:

ADVARSEL
Varme-emittere eller samlere med udluftning. Fgr du foretager udluftning fra

varme-emittere eller samlere, skal du kontrollere, om der vises Q eller & pa
startskeermen pa brugergraensefladen.

= Huvis det ikke er tilfeeldet, kan du foretage udluftning med det samme.

* Hvis det er tilfeeldet, skal du kontrollere, at rummet, hvor du vil foretage
udluftning er tilstraekkeligt ventileret. Arsag: Kglemiddel kan sive ind i
vandkredsen og derefter ind i rummet, hvor du foretager udluftning fra varme-
emittere eller samlere.

ETVZ16518+23EA6V+9W
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9 | Flytning

9 Flytning

9.1 Oversigt: Flytning

Hvis du vil flytte dele af dit system, skal du kontakte installatgren. Du kan finde
nummeret pa kontakt/service telefon via brugergraensefladen.

1

Velg [8.3]: Information > Forhandlerinformation.

Q-0
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10 | Bortskaffelse

10 Bortskaffelse

BEMARK
Prgv ikke selv at afmontere systemet: afmontering af systemet, handtering af

kglemiddel, olie og andre dele SKAL vaere i overensstemmelse med geeldende
lovgivning. Enhederne SKAL behandles pa steder sarligt beregnet hertil med henblik
pa genbrug og genvinding.
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11 | Ordliste

11 Ordliste

DHW = Varmt vand til boligen
Varmt brugsvand til boligformal i enhver form for bygning.

LWT = Temperatur pa afgangsvand
Vandtemperatur ved vandafgang pa enheden.

Forhandler
Salgsdistributgr for produktet.

Autoriseret installatgr
Teknisk uddannet person, som er kvalificeret til at installere produktet.

Bruger
Person, som ejer og/eller betjener produktet.

Gealdende lovgivning
Alle internationale, europaeiske, nationale og lokale direktiver, love,
bestemmelser og/eller forordninger, der er relevante og anvendelige for et
bestemt produkt eller omrade.

Servicevirksomhed
Kvalificeret virksomhed, der kan udfgre eller koordinere den ngdvendige
service pa produktet.

Installationsvejledning
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt produkt eller en
bestemt anvendelse, og som forklarer, hvordan man installerer,
konfigurerer og vedligeholder det.

Betjeningsvejledning
Instruktionsmanual, der er specificeret for et bestemt produkt eller en
bestemt anvendelse, og som forklarer, hvordan man betjener det.

Tilbehgr
Maerkater, manualer, informationsblade og udstyr, der leveres med
produktet, og som skal installeres i overensstemmelse med instruktionerne i
den medfglgende dokumentation.

Ekstraudstyr
Udstyr fremstillet eller godkendt af Daikin, som kan kombineres med
produktet i overensstemmelse med instruktionerne i den medfglgende
dokumentation.

Medfglger ikke
Udstyr, som IKKE er fremstillet af Daikin, som kan kombineres med
produktet i overensstemmelse med instruktionerne i den medfglgende
dokumentation.
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12 | Installatgrindstillinger: Tabellerne skal udfyldes af
installatgren

12 Installatgrindstillinger: Tabellerne skal

udfyldes af installatgren

12.1 Konfigurationsguide

Indstilling

Udfyldes ...

System

Indendgrsenhedstype
(skrivebeskyttet)

Ekstravarmer-type [9.3.1]
(skrivebeskyttet)

Varmt brugsvand [9.2.1]

Npddrift [9.5]

Antal zoner [4.4]

Glykolpafyldt system (oversigt
brugsstedsindstilling [E-OD])

Ekstravarmer

Spaending [9.3.2]

Konfiguration [9.3.3]

Kapacitet trin 1[9.3.4]

Yderligere kapacitet trin 2
[9.3.5] (hvis relevant)

Hovedzone

Udledertype [2.7]

Kontrol [2.9]

Kontrolpunktstilstand [2.4]

Tidsplan [2.1]

VA-kurvetype [2.E]

Ekstra zone (kun hvis [4.4]=1, dobbelt zone

)

Udledertype [3.7]

Kontrol (skrivebeskyttet) [3.9]

Kontrolpunktstilstand [3.4]

Tidsplan [3.1]

VA-kurvetype [3.C] (skrivebeskyttet)

Tank
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12 | Installatgrindstillinger: Tabellerne skal udfyldes af
installatgren

Indstilling Udfyldes ...
Opvarmningstilstand [5.6]

Komfortkontrolpunkt [5.2]
Pko-kontrolpunkt [5.3]

Kontrolpunkt for
genopvarmning [5.4]

Kontrolpunktstilstand [5.B]

VA-kurvetype [5.E] (skrivebeskyttet)

12.2 Menuen indstillinger

Indstilling Udfyldes ...

Hovedzone

Termostattype [2.A]

Ekstra zone (hvis relevant)

Termostattype [3.A]

Information

Forhandlerinformation [8.3]
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