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= Namestitev sistema in vse dejavnosti, opisane v priro¢niku za
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111

Pomen opozoril in simbolov

A

NEVARNOST

Oznacuje situacijo, ki vodi v smrt in hude telesne
poskodbe.

>

NEVARNOST: SMRTNA NEVARNOST ZARADI
ELEKTRICNEGA UDARA
Oznaduje situacijo, ki lahko povzro¢i smrt zaradi

elektricnega udara.

B

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

Oznaduje situacijo, ki lahko povzroci opekline ali ozebline
zaradi izredno visokih ali izredno nizkih temperatur.

B

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Oznaduje situacijo, ki lahko povzroci eksplozijo.

>

OPOZORILO

Oznaduje situacijo, ki lahko povzro¢i smrt in hude telesne
poskodbe.

Vodnik za uporabnika

2

RGSQH10S18AA9W
ROTEX HPU z zemeljskim virom
4P374247-1B — 2016.09



4 Upravljanje

4.6.3 Uporaba nacina podcitnic

O nacinu pogéitnic

Med pocitnicami lahko uporabite nacin pocitnic in obidete obi¢ajne
urnike, ne da bi jih morali spreminjati. Nacin pocitnic lahko uporabite
samo, Ce je nadzor temperature = nadzor sobnega termostata.

Glejte tudi "4.4.3 DoloCanje, kateri nadzor temperature
uporabljate” na strani 6.

Uporaba nacina pocitnic obi¢ajno obsega naslednje faze:
1 Konfiguriranje pocitnic za eno od naslednjih situacij:

Situacija Potem ...
Med pocitnicami
ostanete doma

Izbrati morate dan: ogrevanje prostora
bo potekalo v skladu z Zeleno
temperaturo prostora za izbrani dan.

Med pocitnicami boste |Konfigurirati morate nastavitve za
odpotovali ogrevanje prostora.

= Ogrevanje prostora bo potekalo v
skladu s temi nastavitvami.

= Pripravo tople vode za
gospodinjstvo je mogoce vklopiti ali
izklopiti. Ce jo izklopite, bo nagin
dezinfekcije ostal aktiven.

2 Aktiviranje nacina pocitnic.

= Ce jih NE aktivirate, konfigurirane nastavitve za pogitnice NE
bodo uporabljene.
= Ce aktivirate:

Obdobje

Pred pocitnicami in po |Uporabljeni bodo obicajni urniki.
njih

Potem ...

Med pocitnicami Uporabljene bodo konfigurirane

nastavitve za pocitnice.

Preverjanje, ali je nacin pocitnic aktiviran in/ali se izvaja
1 Zaprehod na eno od zagetnih strani pritisnite (@Y.

2 Preverite naslednje:

Ce je prikazan simbol ... Potem ...

=

[TT] Aktiviran je eden od naslednjih
nacinov pocitnic:

= Nacin pocitnic (Odsotni) je
aktiviran, vendar Se NE
deluje.

= Nacin pocitnic (Doma) je
aktiviran. Ne morete
preveriti, ali se nacin
poditnic Ze izvaja.

Pon 15:20 | |Nacin pocitnic (Odsotni) je
Poditnice aktiviran in se izvaja.
Do 16 Feb 2013
Dejanska temp.  12.0°C

Nastavljanje pocitnic (kadar ostanete doma)

Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni konéni uporabnik.

1 Pojdite na [2.2]: > Pocitnice > Nacin pocitnic.
2 Izberite Doma.

3 Konfigurirajte nastavitve za nacin poditnic (kadar ostanete
doma).

4 Aktivirajte nacin pocitnic.

Mozne nastavitve za nacin pocitnic (kadar ostanete doma)

Nastavitev Opis
Od in Do Prvi in zadnji dan pocitnic.
Uporabi urnik Urnik dneva, ki se uporablja med pocitnicami.
dneva

Primer: Sobota

INFORMACIJE

Preklopite na Napredni upor., e Zelite spremeniti
nastavitev Uporabi urnik dneva.

Nastavljanje pocitnic (kadar boste odsotni)

Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni kon&ni uporabnik.

1 Pojdite na [2.2]: > Pocitnice > Nacin poditnic.

2 Izberite Odhod.

3 Konfigurirajte nastavitve za nacin pocitnic (kadar boste odsotni).
4 Aktivirajte nacin pocitnic.

Mozne nastavitve za nacin pocitnic (kadar boste odsotni)

Nastavitev Opis
Od in Do Prvi in zadnji dan po¢itnic.
Nacin Nacin delovanja, ki se uporablja med pocitnicami.
Ogrevanje Nastavitvena tocka, ki se uporablja med

pocitnicami, ko enota deluje v nacinu ogrevanja.

TSV Med pocitnicami vklopite ali izklopite pripravo
tople vode za gospodinjstvo.

INFORMACIJE

Spremenite lahko samo nastavitvi Od in Do na ravni
Uporabnik. Za spreminjanje drugih nastavitev morate
preklopiti na raven Napredni upor..

Aktiviranje ali deaktiviranje nac¢ina pocitnic
Predpogoj: Konfigurirali ste pocitnice.
1 Pojdite na [2.1]: > Pocitnice > Pocitnice.
2 Naredite nekaj od naslednjega:

« Za aktiviranje izberite Da in pritisnite €.

« Za deaktiviranje izberite Ne in pritisnite 3.
Primer uporabe: v zimskem €asu boste odsotni
Ce ste v naslednji situaciji:
= Cez 2 dni odidete za 2 tedna na zimske pogitnice.

= Zelite prihraniti energijo, vendar tudi prepregiti zmrzovanje hise.

Lahko naredite naslednje:
Predpogoj: Nivo uporabniskih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni konéni uporabnik.
1 Konfigurirajte pocitnice. Pojdite na [2]: > Pocitnice in
konfigurirajte naslednje nastavitve:

Nastavitev Vrednost
Nacin pocitnic Odsotni
Od 2. februar 2014
Do 16. februar 2014
Nacin Ogrevanje
Ogrevanje 12°C

2 Aktivirajte nacin pocitnic.

= Pojdite na [2.1]: > Pocitnice > Pocitnice.
» |zberite Da in pritisnite €.

Vodnik za uporabnika
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4 Upravljanje

Prednost:

= Pred pocitnicami in po njih bo uporabljen obi¢ajni urnik.

= Med pocitnicami boste prihranili energijo in preprecili zmrzovanje
hise.

Primer uporabe: med pocitnicami se vrnete domov

Ce ste v nasledniji situaciji:

= Konfigurirali in aktivirali ste nacin pogitnic (Odsotni).

= Med pocitnicami se vrnete domov za nekaj ur in Zelite uporabiti
svoj obi¢ajni urnik.

Lahko naredite naslednje:
1 Deaktivirate nacin pocitnic.

2 Ko znova odidete, znova aktivirate nacin pocitnic.

Prednost:

NI vam treba spreminjati urnika ali nastavitev pocitnic.

4.6.4 Odditavanje podatkov

Odcitavanje podatkov

Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni kon&ni uporabnik.

1 Pojdite na [6]: & > Informacije.

Mozni podatki odcitavanja

Lahko odcitate ...

Temperaturo prostora,
rezervoarja ali rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo,
zunanjo temperaturo ter
temperaturo izhodne vode. (Ce
je upostevno)

V meniju ...
[6.1] Podatki tipal

[6.2] Merjenje energije Proizvedeno energijo, porabljeno
elektricno energijo in porabljeni

plin.

[6.3] Obdelava napak Zgodovino napak in Stevilko za

stik/podporo.

[6.4] Nivo uporabniskih dovoljenj |Trenutni nivo uporabniskih
dovoljen;.

[6.5] Aktuatoriji Stanje/nacin posameznega
aktuatorja. Primer: VKLOP/
IZKLOP ¢&rpalke za toplo vodo za

gospodinjstvo.

[6.6] Nacini delovanja Trenutni nacin delovanja.
Primer: nacin za odmrzovanje/

povratni vod olja.

[6.7] Obratovalne ure Obratovalne ure sistema.

[6.8] Verzija

Informacije o izvedbi sistema.

4.6.5 Konfiguriranje datuma, ¢asa, enot mere,
kontrasta in osvetlitve
Nastavljanje ¢asa in datuma

Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni konéni uporabnik.

1 Pojdite na [1]: > Nastavi ¢as/datum.

INFORMACIJE

Preklopite na Napredni upor., da spremenite nastavitev
poletnega ¢asa in izberete 12- ali 24-urni zapis.

Nastavljanje enot mere

Predpogoj: Nivo uporabnisSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni konéni uporabnik.

1 Pojdite na [7.6]: > Uporabniske nastavitve > Merske enote.

Mozne nastavitve enot mere

Nastavitev Mozne enote mere
Decimalno lo¢ilo = Pika
= Vejica
Temperatura = °C
. °F
Proiz. energija = kWh
= MBtu
Pretok = |/min
= GPM

Nastavljanje kontrasta na daljinskem upravljalniku

Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost

Napredni konéni uporabnik.

1 Pojdite na [7.1.1]: > UporabniSke nastavitve > Prikaz >
Kontrast.

Nastavljanje ¢asa osvetlitve zaslona LCD na daljinskem
upravljalniku

Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni konéni uporabnik.

1 Pojdite na [7.1.2]: > Uporabniske nastavitve > Prikaz > Cas
osv. zaslona.

4.6.6 Konfiguriranje uporabniskega profila in
zacetnih strani
Nastavljanje uporabniSkega profila

Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni kon&ni uporabnik.

1 Pojdite na [7.1.3]: > Uporabniske nastavitve > Prikaz >
Uporab. profil.

2 Izberite uporabniski profil in pritisnite €.

Mozni uporabniski profili

Ce je uporabnigki profi = Podrobni, lahko na zadetnih straneh
pogledate in naredite vec.
Uporabniski profil Primer
Osnovni # * 4
0

/ $

Podrobni # * 4
0
/ $
]
# L} ll$l
+1

Konfiguriranje razpolozljivosti zac¢etnih strani za
konénega uporabnika

Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni konéni uporabnik.

1 Pojdite na [7.1.4]: > UporabniSke nastavitve > Prikaz >
Mozne zacetne strani.
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4 Upravljanje

Rezultat: Navedene so zacCetne strani, ki so na voljo za vaso
postavitev sistema.

Izberite zagetno stran in pritisnite €.
3 Naredite nekaj od naslednjega:

» Ce zelite prikazati zadetno stran, izberite Da in pritisnite €.
= Ce zelite skriti zagetno stran, izberite Ne in pritisnite €.

4.6.7 Zaklepanje in odklepanje gumbov in
funkcij

O zaklepanju in odklepanju

Uporabite lahko naslednje nacine zaklepanja:

= Zaklepanje gumbov: zaklene vse gumbe, s Cimer se otrokom
onemogoci spreminjanje nastavitev.

= Zaklepanje funkcij: zaklene dolo¢eno funkcijo, kar preprecéuje, da
bi kdor koli spreminjal njene nastavitve.

Mozno zaklepanje funkcij

Ce je aktivno, uporabniki ne
morejo ...

Zaklepanje

VKkl./izkl. prostora Vklopiti ali izklopiti nadzora

temperature prostora.

Vklop/izklop temp. izh. vode Vklopiti ali izklopiti nadzora
temperature izhodne vode

(glavna + dodatna).

VKI./izkl. rezervoarja Vklopiti ali izklopiti nadzora tople

vode za gospodinjstvo.

Temperatura gor/dol Nastaviti temperature.

Pocitnice Uporabiti nacina pocitnic.

Uporabniske nastavitve Spremeniti nastavitev v tocki [7]:

2 |zberite, za kateri upravljalni element Zelite doloditi
prednastavljeno vrednost. Primer: Temp. prostora.

3 Izberite prednastavlieno vrednost in pritisnite €&. Primer:
Udobno (ogrevanje).

4 Izberite temperaturo in pritisnite €Z3.

Mozne prednastavljene vrednosti

Nadzor Prednastavljena Kje se uporablja
vrednost
Temp. prostora |Udobno = Urniki temperature
Varéno prostora
= ZacCetna stran za
temperaturo prostora ( in
), e je uporabniski profil
= Podrobni
Temp. izh. Udobno Urniki glavne temperature
vode Gl. Varéno izhodne vode
Temp. rezer. Udobno sklad. Urnik temperature

rezervoarja za TV za
gospodinjstvo, ¢e je nacin
rezervoarja za TV

Varéno sklad.

= Po urniku

= Po urniku + vnovi¢no
ogrevanje

Vnovi¢no ogrevanje |Urnik za temperaturo
rezervoarja za TV za
gospodinjstvo, ¢e je nacin
rezervoarja za TV = po
urniku + vnovi¢no ogrevanje

Stopnja tihega del. Ni upostevno.

> UporabniSke nastavitve.

Preverjanje, ali je zaklepanje aktivho
1 Zaprehod na eno od zagetnih strani pritisnite (@Y.
2 Ce se prikaZe 8, je zaklepanje gumbov aktivno.

Opomba: Ce na zadetni strani poskusite uporabiti funkcijo, ki je
zaklenjena, se za 1 sekundo prikaze f.

Aktiviranje ali deaktiviranje zaklepanja gumbov
1 Zaprehod na eno od zagetnih strani pritisnite (@Y.
2 Zaved kot 5 sekund pritisnite €83
Aktiviranje ali deaktiviranje zaklepanja funkcij
1 Pritisnite & za vstop v strukturo menija.
2 Zaved kot 5 sekund pritisnite €.
3 Izberite funkcijo in pritisnite ©I3.
4 |zberite Zakleni ali Odkleni in pritisnite €.

4.7 Prednastavljene vrednosti in urniki

4.71 Uporaba prednastavljenih vrednosti

O prednastavljenih vrednostih

Dolocite lahko prednastavljene vrednosti za razli¢ne upravljalnike.
Prednastavljene vrednosti omogocajo preprosto uporabo enake
vrednosti na ve¢ mestih (zacetni strani urnikov in temperature
prostora ( in )). Ce Zelite kasneje zamenjati vrednost, morate to
storiti le na enem mestu.

Dolocanje prednastavljenih vrednosti

1 Pojdite na [7.4]: > Uporabniske nastavitve > Prednastavljene
vrednosti.

4.7.2 Uporaba in programiranje urnikov

O urnikih

Morda bodo na voljo urniki (vnaprej doloceni in/ali uporabnisko
doloceni) za razlicne upravljalnike, odvisno od postavitve vaSega
sistema in monterjeve konfiguracije.

Lahko:
= |zberete, katere urnike Zelite trenutno uporabljati.

= Programirate lastne urnike, e vam vnaprej nastavljeni urniki ne
ustrezajo. Dejanja, ki jih lahko programirate, so odvisna od
upravljalnika.

Mozna dejanja za upravljalne elemente

Nadzor Mozna dejanja
Temperatura Programirajte ¢as ogrevanja prostora:
prostora = Udobno (prednastavljena vrednost)
Glavna . .

= Varéno (prednastavljena vrednost)
temperatura

izhodne vode = [Temperatura po meri]

Dodatna
temperatura
izhodne vode

Programirajte, kdaj se dodatna temperatura
izhodne vode vklopi in izklopi.

Temperatura
rezervoarja za
toplo vodo za
gospodinjstvo

Programirajte, kdaj se rezervoar za toplo vodo
za gospodinjstvo ogreva. Mozna dejanja so
odvisna od nastavitve monterja.

Mozna dejanja 1:
= Udobno sklad. (prednastavljena vrednost)®
= Varéno sklad. (prednastavljena vrednost)®

= Zaus. sklad.®

Tihi nacin Ni upostevno.
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4 Upravljanje

4.9

[1]1 Nastavi ¢as/datum

Struktura menija: pregled uporabniskih nastavitev

Temp. prostora
Temp. izh. vode GI.
Temp. izh. vode Dod.
Temp. rezer.

[6] Informacije

Podatki tipal

Merjenje energije
Obdelava napak

Nivo uporabniskih dovoljenj
Aktuatorji

Nacini delovanja
Obratovalne ure

Verzija

Datum

Cas

Poletni ¢as

Vrsta ure

[2] Pogitnice <> | [2] Pogitnice

Pocitnice Poditnice

Nacin pocitnic Doma Nacin poditnic Odsotni

Od Od

Do Do

Uporabi urnik dneva Nacin
Ogrevanje

[5] Izbira urnikov TSV

[7]1 Uporab. nastavitve

[6.2] Merjenje energije

Poraba el. en.
Proiz. energija

[6.3] Podatki o napaki

Zgodovina napak
Tel. $t. monterja
Zgodovina opozoril

[6.8] Verzija

Daljinski upravljalnik
Notranja enota
Zunanja enota

Prednastavljene vrednosti
Merske enote
Nas. vremen. vod.

Prikaz [71] Zaslon
Zaklep. temp.
Nastavitev urnikov Kontrast

Cas osv. zaslona
Uporab. profil
MozZne zacetne strani

[7.3] Nas. urnikov

Temp. prostora
Temp. izh. vode Gl.
Temp. izh. vode Dod.
Temp. TSV

Crpalka TSV

[7.4] Prednastavljene vred.

Temp. prostora
Temp. izh. vode Gl.
Temp. rezer.

[7.7]1 Nas. vremen. vod.

Glavna
Dodatna

[7.7.1] Glavno obmocje

Nas. vremensko vodeno ogrevanje

[7.7.2] Dodatno obmocje

Nas. vremensko vodeno ogrevanje

INFORMACIJE

Funkcija merjenja energije se NE uporablja in/ali NI
veljavna za to enoto, e porabo izragunava enota. Ce se
uporabljajo dodatni zunanji Stevci, je prikaz merjenja

energije veljaven.

INFORMACIJE

= Notranja enota se nana$a na tiskano vezje notranje
enote, ki nadzoruje hidravlicni del toplotne Crpalke z

zemeljskim virom.

= Zunanja enota se nanaSa na tiskano vezje zunanje
enote, ki nadzoruje modul kompresorja toplotne Crpalke

z zemeljskim virom.
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5 Nasveti za varéno rabo energije

INFORMACIJE Nastavitev Privzeto Izpolnite
Odvisno od izbranih nastavitev monterja bodo nastavitve
vidne/skrite. Modulacija T izh. vode 0 (Ne)
Temperatura izhodne vode: vrsta oddajnika [A.3.1.1.7]
410 Nastavitve monterja: tabele, ki jih |Vrsta oddajnika toplo. 0 (Hitro) |
izpolni monter -
P 4.10.3 Nadzor tople vode za gospodinjstvo [A.4]
4.10.1 Hitri €arovnik Nastavitev Privzeto Izpolnite ...
Nastavitev Privzeto Izpolnite Nacin nas. tocke 0 (Vnov._
ogrevanje)
Kontakt za vsiljen izklop [A.2.1.6] Maks. nas. tocka 60°C
Kontakt prisilni izklo 0 (Ne = . .
- P - P ‘ (Ne) ‘ 4.10.4 Stevilka za stik/podpora [6.3.2]
Nastavitve ogrevanja prostora [A.2.1]
Nacin upr. enote 0 (Temp. izh.v.) Nastavitev Privzeto Izpolnite ...
Mesto upravljalnika 1 (V prostoru) Tel. 8t. monterja —
St. obmogij T izh. vode 0 (1 obm. T izh.v.)
Nacin del. ¢rpalke 1 (Vzorec)
Nastavitve za toplo vodo za gospodinjstvo [A.2.2] 5 Nasveti za varéno rabo

‘Crpalka TSV

0 (Ne)

Termostati [A.2.2]

Vrsta gl. kontakta

2 (Zah. hlaj/ogr)

Vrsta dod.kontakta

2 (Zah. hlaj/ogr)

Zunanje tipalo

0 (Ne)

Tiskano vezje za digitalne V/I [A.2.2.6]

Rez vir toplote

0 (Ne)

Izhod alarma

0 (Obic¢ajno odprt)

Tiskano vezje za ukaze [A.2.2.7]

Podkartica za ukaze ‘0 (Ne) ‘
Merjenje energije [A.2.2]

Zunaniji Stevec kWh 1 0 (Ne)

Zunanji Stevec kWh 2 0 (Ne)

Zmogljivosti (merjenje energije) [A.2.3]

Rez.grel.: 1.korak

3 kW

Rez.grel.: 2.korak

3 kW

Samodejno zasilno delovanje [A.6.C]

‘Zasilno del.

Roc¢no

INFORMACIJE

Samodejno zasilno delovanje — V hisi ni nikogar. Ce je
za [A.6.C] Zasilno del. nastavljena moznost Ro¢no in pride
do napake na toplotni &rpalki, mora uporabnik ro¢no
potrditi, da rezervni grelnik lahko deluje. Ce v hi$i dlje ¢asa
ne bo nikogar, priporo€amo, da za [A.6.C] Zasilno del.

nastavite Samodejno.

4.10.2 Nadzor ogrevanja prostora

Nastavitev Privzeto Izpolnite
Temperatura izhodne vode: glavno obmoc¢je [A.3.1.1]
Izbira regulacije 1 (Vreme.
vodena)
Temperatura izhodne vode: dodatno obmocje [A.3.1.2]
Izbira regulacije 1 (Vreme.
vodena)

Temperatura izhodne vode: vir razlike T [A.3.1.3]

Ogrevanje

8°C

Temperatura izhodne vode: modulacija [A.3.1.1.5]

energije
Nasveti za temperaturo prostora

= Pazite, da Zelena temperatura prostora ne bo NIKOLI previsoka,
temve¢ VEDNO skladna z vasimi dejanskimi potrebami. Vsaka
prihranjena stopinja lahko prihrani do 6% stroSkov ogrevanja.

= NE poveclujte zelene temperature prostora, da bi pospesili
ogrevanje prostora. Prostor se NE bo hitreje segrel.

« Ce postavitev vasega sistema vkljuduje podasna grelna telesa
(primer: talno ogrevanje), se izogibajte velikim nihanjem Zelene
temperature prostora in NE dovolite, da bi se temperatura
prostora premoc¢no znizala. V nasprotnem lahko ponovno
ogrevanje prostora zahteva ve¢ ¢asa in energije.

= Za obiCajne potrebe po ogrevanju prostora uporabite tedenski
urnik. Po potrebi lahko urnik preprosto spremenite:

= Za krajSe obdobje: lahko preklicete temperaturo prostora po
urniku. Primer: ¢e imate zabavo ali ¢e boste nekaj ur odsotni.

= Za daljSe obdobje: lahko uporabite nacin pocitnic. Primer: ¢e
boste med pocitnicami doma ali e boste odsotni.

Nasveti za temperaturo izhodne vode

= V nacinu ogrevanja pomeni niZja Zelena temperatura izhodne
vode tudi manj$o porabo energije in vecjo ucinkovitost.

= Nastavite Zeleno temperaturo izhodne vode glede na vrsto
oddajnika toplote. Primer: Talno ogrevanje je zasnovano za nizje
temperature izhodne vode kot radiatorji in konvektorji
toplotne Crpalke.

Nasveti za temperaturo rezervoarja za toplo vodo za

gospodinjstvo

= Za obiCajne potrebe po topli vodi za gospodinjstvo uporabite
tedenski urnik (samo v nacinu po urniku).

= Programirajte ogrevanje rezervoarja za toplo vodo za
gospodinjstvo na prednastavljeno vrednost (Udobno sklad. =
vi§ja temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo)
ponodi, ker je takrat zahteva po ogrevanju prostora manj$a.

= Ce ogrevanje rezervoarja za TV za gospodinjstvo enkrat
dnevno ne zadostuje, programirajte dodatno ogrevanje
rezervoarja za TV na prednastavljeno vrednost (Varéno sklad. =
nizja temperatura rezervoarja za TV) podnevi.

= Pazite, da Zelena temperatura rezervoarja za TV NE bo previsoka.
Primer: Po namestitvi znizajte temperaturo rezervoarja za TV za
1°C in preverite, ali imate Se vedno na voljo dovolj tople vode.
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6 Vzdrzevanje in servisiranje

= Vklop Crpalke za toplo vodo za gospodinjstvo programirajte samo
za tisti ¢as dneva, ko je potrebna takoj$nja razpoloZljivost tople
vode. Primer: zjutraj in zvecer.

6 Vzdrzevanje in servisiranje
6.1 Pregled: vzdrzevanje in
servisiranje

Monter mora opraviti letno vzdrzevanje. Stevilko za stik/podporo
lahko poiscete preko uporabniskega vmesnika.

Kot kon¢&ni uporabnik morate:
= Redno distiti okolico enote.

= Z mehko vlazno krpo cistiti uporabniski vmesnik. NE uporabljajte
Gistilnih sredstev.

= Redno preverjati, ali je vodni tlak na manometru vec kot 1 bar.
Hladivo

Izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline. Plinov NE izpuS¢ajte v
ozradje.

Tip hladiva: R410A
Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 2087,5

@ OPOMBA

V Evropi se izpusti toplogrednih plinov celotne polnitve
hladiva v sistemu (izrazeno v tonah ekvivalentu CO,)
uporablia za  doloCanje  vzdrzevalnih  intervalov.
Upostevajte zadevno zakonodajo.

Formula za izracun izpusta toplogrednih plinov: GWP
vrednost hladiva x Skupno polnjenje hladiva [v kg] / 1000

Prosimo, da stopite v stik z monterjem, Ce Zzelite vec
informacij.

6.2

Predpogoj: Nivo uporabniSkih dovoljenj ste preklopili na moznost
Napredni konéni uporabnik.

Iskanje Stevilke za stik/podporo

1 Pojdite na [6.3.2]: > Informacije > Obdelava napak > Tel. st.

monterja.
7 Odpravljanje tezav
71 Pregled: odpravljanje tezav

Ce pride do okvare, se na zadetnih straneh prikaze ®. Za prikaz
podrobnih informacij o okvari lahko pritisnete (@).

V primeru spodaj navedenih simptomov lahko sami poskusite
odpraviti tezavo. Pri vseh drugih tezavah se obrnite na svojega
monterja.  Stevilko za stik/podporo lahko poi$¢ete preko
uporabniskega vmesnika.

7.2

Predpogoj: Na voljo samo, ¢e se na zadetnih straneh prikaze @.

Preverjanje zgodovine napak

1 Pojdite na [6.3.1]: > Informacije > Obdelava napak >
Zgodovina napak.

7.3

Predpogoj: Na voljo samo, ¢e se na zacetnih straneh prikaze @.

Preverjanje zgodovine opozoril

1 Pojdite na [6.3.1]: > Informacije > Obdelava napak >

Zgodovina opozoril.

7.4

Simptom: V dnevni sobi se vam zdi

prehladno (prevroce)

Mozni vzrok

Resitev

Zelena temperatura prostora je
prenizka (previsoka).

Povecajte (zmanjSajte) zeleno
temperaturo prostora.

Ce se tezava dnevno ponavlja,
sledite eni od naslednjih
moznosti:

= Povecajte (zmanjsajte)
prednastavljeno vrednost
Zelene temperature prostora.

= Prilagodite urnik temperature
prostora.

Zelene temperature prostora ni
mogoce dosedi.

Povecajte Zzeleno temperaturo
izhodne vode glede na vrsto
oddajnika toplote.

7.5
prehladna

Simptom: Voda iz pipe je

Mozni vzrok

Resitev

Zaradi neobi¢ajno visoke porabe
je zmanijkalo tople vode za
gospodinjstvo.

Zelena temperatura rezervoarja
za toplo vodo za gospodinjstvo je
prenizka.

Ce takoj potrebujete toplo vodo
za gospodinjstvo, aktivirajte
nacin pospesSevalnega grelnika
za rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo. Vendar boste tako
porabili dodatno energijo.

Ce lahko podakate, razveljavite
(povecajte) aktivno ali naslednjo
Zeleno temperaturo po urniku,
tako da se izjemoma pripravi ve¢
tople vode.

Ce se tezave dnevno ponavljajo,
sledite eni od naslednjih
moznosti:

= Povecajte prednastavljeno
vrednost Zelene temperature
rezervoarja za TV.

= Nastavite urnik temperature
rezervoarja za TV. Primer:
Programirajte dodatno
ogrevanje  rezervoarja za
toplo vodo za gospodinjstvo na

prednastavljeno vrednost
(Varéno  sklad. = nizja
temperatura rezervoarja)
podnevi.

7.6

Simptom: Napaka toplotne ¢rpalke

Ce toplotna ¢&rpalka ne deluje, lahko rezervni grelnik deluje kot
zasilni grelnik in samodejno ali ne-samodejno prevzame zahteve po
toploti.

« Ce je samodejno zasilno delovanje aktivirano in na toplotni
Crpalki pride do napake, rezervni grelnik samodejno prevzame
zahteve po toploti.
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8 Prestavljanje

= Ce samodejno zasilno delovanje ni aktivirano in pride do napake
na toplotni &rpalki, se priprava tople vode za gospodinjstvo in
ogrevanje prostora zaustavita in ju je treba obnoviti ro¢no.
Uporabniski vmesnik vas v tem primeru pozove, da potrdite, ali
zelite, da rezervni grelnik prevzame zahteve po toploti.

Ce pride do napake toplotne &rpalke, se na uporabni$kem vmesniku
prikaze ®.

Mozni vzrok Resitev
Toplotna ¢rpalka je « Pritisnite @), da si ogledate
poskodovana. opis tezave.

« Znova pritisnite (@).

= |zberite , da rezervnemu
grelniku omogocite prevzem
zahtev po toploti.

= Za popravilo toplotne ¢&rpalke
pokli¢ite lokalnega zastopnika.

INFORMACIJE

Ko rezervni grelnik prevzame zahteve po toploti, se poraba
elektricne energije bistveno poveca.

8 Prestavljanje

8.1 Pregled: prestavljanje

Ce zelite dele sistema prestaviti (daljinski upravljalnik, notranjo
enoto, zunanjo enoto, rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo ...),
se obrnite na svojega monterja. Stevilko za stik/podporo lahko
poiscete preko uporabniSkega vmesnika.

9 Odstranjevanje

9.1 Pregled: odstranjevanje

Ce zelite dele sistema odstraniti (daljinski upravljalnik, notranjo
enoto, zunanjo enoto, rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo ...),
se obrnite na svojega monterja. Stevilko za stik/podporo lahko
poiscete preko uporabniSkega vmesnika.

10 Slovar

TV = Topla voda za gospodinjstvo
Topla voda, ki se uporablja za gospodinjstvo v poljubni vrsti
stavbe.

T izh.v. = Temperatura izhodne vode
Temperatura vode na odvodu vode toplotne Crpalke.

Prodajalec
Dobavitelj izdelka.

Pooblaséen monter
Tehni€no usposobljena oseba, ki je kvalificirana za
namestitev izdelka.

Uporabnik
Oseba, ki je lastnik izdelka in/ali izdelek uporablja.

Zadevna zakonodaja
Vse mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne direktive,
zakoni, predpisi in/ali pravilniki, ki se nanasajo na dolo¢en
izdelek ali podrogje.

Servisno podjetje
Kvalificirano podjetje, ki lahko izvaja ali vodi potrebne
servisne posege na izdelku.

Priro¢nik za montazo
Priro¢nik za namestitev za dolo€en izdelek ali uporabo, ki
podaja navodila za namestitev, nastavitev in vzdrZzevanje.

Priro¢nik za uporabo
Priro¢nik za dolo¢en izdelek ali uporabo, ki podaja navodila
za uporabo.

Oprema
Nalepke, priro€niki, tehnicni listi in oprema, prilozeni izdelku
ob dobavi, ki jih je treba namestiti v skladu z navodili v
spremni dokumentaciji.

Opcijska oprema
Oprema, ki jo izdela ali odobri ROTEX, in se lahko
uporablja s tem izdelkom v skladu z navodili v spremni
dokumentaciji.

Lokalna dobava
Oprema, ki je ne izdeluje ROTEX, in se lahko uporablja s
tem izdelkom v skladu z navaodili v spremni dokumentaciji.

Vodnik za uporabnika

22

RGSQH10S18AA9W
ROTEX HPU z zemeljskim virom
4P374247-1B — 2016.09









