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1 | Informacie o tomto dokumente

1 Informacie o tomto dokumente

Dakujeme vdm za nakup tohto produktu. Pokyny:

= Pred pouzivanim pouzivatelského rozhrania si dokladne precitajte prislusnu
dokumentdciu, aby sa zaistil najlepsi moZzny vykon.

= PozZiadajte inStalatéra, aby vas informoval o nastaveniach, ktoré pouZil na
konfiguraciu systému. Skontrolujte, ¢i vyplnil tabulky nastaveni vykondvanych
inStalatérom. Ak NIE, poZziadajte ho o ich vyplnenie.

= Dokumentdciu si uchovajte pre buducu referenciu.
Cielovi pouzivatelia
Koncovi pouzivatelia

Dokumentacia

Tento dokument je sucastou dokumentdcie. Celd dokumentdcia zahffia tieto
dokumenty:

= VSeobecné bezpecnostné opatrenia:
- Bezpecnostné opatrenia, ktoré sa musia precitat pred instaldciou
- Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)
= Navod na obsluhu:
- Rychly ndvod na zakladné pouZivanie
- Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)
= Pouzivatel'ska referencna prirucka:
- Podrobné pokyny a informdcie o zdkladnom a rozsirenom pouzivani

- Format: digitdlne subory najdete na lokalite https://www.daikin.eu. Pomocou
funkcie vyhladdvania najdite svoj model Q.

= Ndvod na instalaciu — vonkajsia jednotka:
- Pokyny na instalaciu
- Format: Vytlacok (v baleni vonkajsej jednotky)
= Ndavod na instalaciu — vnatorna jednotka:
- Pokyny na instaldciu
- Format: Papier (v baleni vnutornej jednotky)
= Referencnd prirucka instalatora:
- Priprava instaldcie, osvedcéené postupy, referenéné udaje ...

- Format: digitdlne subory najdete na lokalite https://www.daikin.eu. Pomocou
funkcie vyhladdvania najdite svoj model Q.

= Doplnok pre volitelné prislusenstvo:
- Dalsie informdcie o instal4cii volitelného prislusenstva
- Format: papier (v baleni vnutornej jednotky) + digitdlne subory najdete na
lokalite https://www.daikin.eu. Pomocou funkcie vyhladdvania ndjdite svoj
model Q.
Najnovsie revizie dodanej dokumentacie mozu byt k dispozicii na regionalnej
webovej lokalite spolo¢nosti Daikin alebo vam ich poskytne instalatér.

Jazykom povodnej dokumentacie je anglictina. VSetky ostatné jazyky su preklady.

Pouzivatelska referencna prirucka
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Aplikacia ONECTA

W DAIKIN Ak nva_sltavemel rob.l mstalatgr, moze.te apllkac/uvj ONECTA
pouZit na ovladanie a monitorovanie stavu vasho
systému. Dalsie informdcie najdete na:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

DR

[=] %
Navigacia Breadcrumb

Navigdcia Breadcrumb (napriklad: [4.3]) pomadha zistit, kde sa nachadzate v
Strukture ponuky pouZivatelského rozhrania.

1 | Aktivacia navigacie Breadcrumb: na domovskej obrazovke ?
alebo na obrazovka hlavnej ponuky stlacte tlacidlo Pomocnik.
Navigdcia Breadcrumb sa zobrazuje v lavom hornom rohu
obrazovky.

2 | Deaktivacia navigacie Breadcrumb: znova stlacte tlacidlo ?
Pomocnik.

Tento dokument obsahuje tieZ informdcie o navigdcii Breadcrumb. Priklad:

1 |Prejdite na[4.3]): Priestorové Kurenie/chladenie > Qs O
Prevadzkovy rozsah.

To znamena:

1 | Zacnite na domovskej obrazovke, otocte lavy otocny volic a {00
prejdite do ponuky Priestorové Kurenie/chladenie .

©)

;gg Priestorové Kurenie/chladenie

2 | Stlacgenim lavého otocného volica prejdite do prislusnej Q-0
podponuky.

3 | Otocte lavy otocny voli¢ a prejdite do ponuky Prevadzkovy @0
rozsabh.

z| Prevadzkovy rozsah

4 |Stlacenim lavého otocného voli¢a prejdite do prislusnej QO

podponuky.

1.1 Vyznam varovani a symbolov

NEBEZPECENSTVO
Oznacuje situaciu, ktord moze viest k Umrtiu alebo vdznemu zraneniu.
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NEBEZPECENSTVO: RIZIKO USMRTENIA ELEKTRICKYM PRUDOM

Oznacuje situdciu, ktord méze viest k usmrteniu elektrickym pradom.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO POPALENIA/OBARENIA

Oznaduje situaciu, ktora by mohla viest k popaleniu/obareniu v désledku extrémne
vysokych alebo nizkych teplot.

NEBEZPECENSTVO: RIZIKO VYBUCHU

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k vybuchu.

VAROVANIE

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k Umrtiu alebo véZznemu zraneniu.

VAROVANIE: HORIAVY MATERIAL

UPOZORNENIE

Oznacuje situaciu, ktora by mohla viest k mensiemu alebo menej vaznemu zraneniu.

POZNAMKA

Oznacuje situdciu, ktora by mohla viest k poskodeniu vybavenia alebo majetku.

= HON 2Nl Al i

INFORMACIE

Oznacuje uzitocné tipy alebo doplriujuce informacie.

Symboly pouZivané na jednotke:

Symbol Vysvetlenie

I:]EJ Pred instaldciou si precitajte navod na instaldciu a obsluhu a
harok s pokynmi na zapojenie.

@ Pred vykonanim udrzby a servisu si precitajte servisnu
prirucku.

H:I:H Dalsie informacie najdete v referen¢nej prirucke instalatora a
pouzivatelskej referencnej prirucke.

‘ﬁ Jednotka obsahuje otacajuce Casti. Pri vykonavani servisu a
A kontroly jednotky postupujte opatrne.

Symboly pouzivané v dokumentacii:

Symbol Vysvetlenie

Oznacuje nazov obrazka alebo referenciu nan.

Priklad: "®mNazov obrazka 1-3" znamena "obrazok 3 v
kapitole 1".

@ Oznacuje nazov tabulky alebo referenciu na nu.

Priklad: "mNazov tabulky 1-3" znamena "tabulku 3 v kapitole
1"

Pouzivatelska referencna prirucka
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2 | Bezpecnostné pokyny pouZivatela

2 Bezpecnostne pokyny pouzivatela

Vzdy dodrziavajte nasledujlce bezpecnostné pokyny a predpisy.

2.1 VsSeobecné

é VAROVANIE
Ak si NIE ste isti, ako jednotku pouZivat, obratte sa na

svojho inStalatéra.

é VAROVANIE
Tento spotrebi¢ mdzu pouzivat deti od 8 rokov a osoby s
obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostami alebo nedostatkom skusenosti a znalosti s
vynimkou pripadov, ked su pod dozorom alebo dostavaju
pokyny tykajlce sa pouZivania spotrebi¢a od osoby, ktora
je zodpovedna za ich bezpecnost.

Deti sa NESMU hrat so spotrebi¢om.

Cistenie a Udrzbu NESMU vykonavat deti bez dozoru.

A VAROVANIE

Aby sa zabranilo zasiahnutiu elektrickym priudom alebo
poZiaru:
= Jednotku NEVYPLACHUIJTE.
= Jednotku NEOBSLUHUIJTE mokrymi rukami.

= Na jednotku NEKLADTE Ziadne predmety obsahujlce
vodu.

A UPOZORNENIE
= Na vrchnU ¢&ast jednotky NEKLADTE Ziadne predmety
alebo zariadenia.

= Na hornu ¢ast jednotky NEVYLIEZAJTE, NESADAJTE a ani
NESTUPAJTE.

ETVH/X12S(U)18+23E + ETBH/X12E |4 DAIKIN Pouzivatelska referencna prirucka
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2 | Bezpecnostné pokyny pouZivatela

= Jednotky su oznacené tymto symbolom:

2

To znamena, ze elektrické a elektronické produkty NIE je moZné likvidovat s
netriedenym odpadom z domécnosti. Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat
sami: demontdz systému, likvidaciu chladiacej zmesi, oleja a ostatnych casti
zariadenia MUS[ vykonavat len kvalifikovany instalatér a MUSI prebiehat v stlade
s platnymi pravnymi predpismi.

Jednotky je NUTNE likvidovat v $pecidlnych zariadeniach na spracovanie odpadu,
¢im je moziné dosiahnut jeho opatovné vyuzitie, recyklaciu a obnovu. Tym, Ze
zabezpecdite, aby tento vyrobok bol spravne likvidovany do odpadu, napomozete
zabranit pripadnym negativnym vplyvom na Zivotné prostredie a fudské zdravie.
Dal3ie informacie vdm poskytne vas indtalatér alebo miestny drad.

Batérie su oznacené tymto symbolom:

)4

To znamend, Ze batérie NIE je moZné likvidovat s netriedenym odpadom z
domacnosti. Ak je pod tymto symbolom vytlacenad chemickd znacka, znamena to,
Ze batéria obsahuje tazky kov nad urcitd Urover koncentracie.

Mozné chemické symboly su: Pb: olovo (>0,004%).

Staré batérie sa MUSIA likvidovat v Specidlnych zariadeniach na spracovanie
odpadu, ¢im je mozné dosiahnut ich opatovné vyuzitie. Zabezpecenim spravnej
likvidacie starych batérii pomoZzete zabranit pripadnym negativnym vplyvom na
Zivotné prostredie a ludské zdravie.

2.2 Pokyny pre bezpecnu prevadzku

Chladivo vo vnutri tejto jednotky je stredne horlavé.
VAROVANIE

Jednotka sa musi skladovat tak, aby sa zabranilo
mechanickému poskodeniu a v dobre vetranej miestnosti
bez neustale pouzivanych zdrojov zapalovania (napriklad
zdroje s otvorenym plamenom, pouzivané plynové
zariadenie alebo elektricky ohrievac).

‘@ VAROVANIE: MIERNE HORLAVY MATERIAL

Pouzivatelska referencna prirucka
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2 | Bezpecnostné pokyny pouZivatela

A

VAROVANIE
= NEPREPICHUJTE a ani nespalujte diely cyklu chladiva.

= NEPOUZIVAJTE iné prostriedky na distenie alebo na
zrychlenie procesu odmrazovania nez tie, ktoré
odporuca vyrobca.

= Uvedomte si, Ze chladivo vo vnutri systému je bez
zapachu.

A

VAROVANIE

= Chladivo vo vnutri jednotky je stredne horlavé, ale v
normalnom pripade NEUNIKA. Ak chladivo unikd vo
vnutri miestnosti a prichadza do kontaktu s plamenom
hordka, ohrievacom alebo varicom, moze to mat za
nasledok vznik poziaru a/alebo tvorbu skodlivého plynu.

= Vypnite vSetky spalovacie vykurovacie zariadenia,
miestnost vyvetrajte a skontaktujte sa s predajcom, u
ktorého ste jednotku kupili.

= Jednotku NEPOUZIVAITE, kym servisna osoba nepotvrdi
ukoncenie opravy Casti, kde unika chladivo.

A

VAROVANIE

Vypustenie vzduchu z tepelnych emitorov alebo
kolektorov. Pred vypustenim vzduchu =z tepelnych
emitorov alebo kolektorov skontrolujte, ¢i sa na domovske;j
obrazovke pouZivatelského rozhrania zobrazuje symbol &
alebo A\,

= Ak sa nezobrazuje, vzduch mbzete vypustit okamzite.

= Ak sa symbol zobrazuje, uistite sa, Ci je miestnost, v
ktorej chcete vypustit vzduch, dostatocne vetrana.
Dovod: pri vypustani vzduchu z tepelnych emitorov
alebo kolektorov mdze chladivo unikat do vodného
okruhu a nasledne do miestnosti.

ETVH/X12S(U)18+23E + ETBH/X12E
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3 | O systéme

3 O systéme

V zavislosti od rozlozenia systém dokaze:

= Ohriat priestor

= ochladit priestor,

= Poskytovat tepld vodu pre domdcnost (ak je nainstalovana nadrz na teplt vodu
pre domacnost)

i

INFORMACIE

Chladenie je pouzitelné len v pripade reverzibilnych modelov.

i @

INFORMACIE

Ak je v hlavnej zéne nainstalované podlahové kurenie, potom v rezime chladenia

moZze hlavnd zéna zarucovat len osvieZzenie. Redlne chladenie NIE JE povolené.

3.1 Komponenty v typickom rozlozeni systému

| -~ LTV Om>

b[ &d

ERli s

[o!

Hlavna zéna. Priklad: Obyvacia izba.

Vedlajsia zéna. Priklad: Spalia.

Technickd miestnost. Priklad: Garaz.

Tepelné Cerpadlo vonkajsej jednotky

Tepelné Cerpadlo vnutornej jednotky

Nadrz na tepld vodu pre domacnost

Pouzivatelské rozhranie vnutornej jednotky

Vyhradené rozhranie pre pohodlie os6b (BRCIHHDA pouzivané ako izbovy termostat)
Podlahové kurenie

Radiatory, konvektory tepelného cerpadla alebo jednotky s ventildtorom

i @

INFORMACIE

V zavislosti od typu vnutornej jednotky mozu byt vnutorna jednotka a nadrz na teplu

vodu pre domacnost (ak je nainstalovana) oddelené alebo integrované.

Pouzivatelska referencna prirucka
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4 Rychla prirucka

4.1 Uroven pristupu uZivatela

MnoZstvo informacii, ktoré mozete zobrazit a upravit v Struktlre ponuky, zavisi od
vasej Urovne pristupu pouzivatela:

= Pouzivatel: standardny rezim

= PokroCily pouzivatel: mozZete zobrazit a upravit dalsie informacie

Zmena Urovne pristupu pouzivatela

1 |Prejdite do ponuky [B]: Profil pouzivatela. QO

B

8 Profil pouzivatela

2 |Zadaijte prislusny kéd PIN Urovne pristupu pouZzivatela. —

= Prechadzajte zoznamom Cislic a zmente vybratu Cislicu. O--@
= Pohnite kurzorom zlava doprava. ©---0
= Potvrdte kod PIN a pokracujte. Q-0

Kéd PIN pouzivatela
Kod PIN Pouzivatel je 0000.

Pouzivatel

0000

Kéd PIN pokrocilého pouzivatela

Kod PIN Pokroc¢ily pouzivatel je 1234. PouZivatel teraz vidi dalsie polozky
ponuky.

Pokrogily pouzivatel

1234

ETVH/X12S(U)18+23E + ETBH/X12E
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4 | Rychla prirucka

4.2 Ohrev/chladenie miestnosti

ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE prevadzky ohrevu/chladenia miestnosti

POZNAMKA
Ochrana pred mrazom. Aj ked VYPNETE prevadzku ohrevu/chladenia miestnosti

([C.2]: Prevadzka > Priestorové Kurenie/chladenie ), prevadzka ochrany
pred mrazom, ak je povolena, sa moze stéle aktivovat. V pripade ovladania teploty
vody na vystupe a ovlddania externého izbového termostatu vsak ochrana NIE JE
zarucena.

POZNAMKA
Ochrana pred zamrznutim potrubia. Ak je povolend ochrana pred zamrznutim

potrubia, zostane aktivna aj ked VYPNETE prevadzku ohrevu alebo chladenia ([C.2]:
Prevadzka > Priestorové Kirenie/chladenie ).

1 |Prejdite do ponuky [C.2]: Prevadzka > Priestorové @20
Kdrenie/chladenie .
C.2 Prevadzka
Priestorové Kurenie/ Zapnuté
chladenie
Nadrz Vypnuté
2 | Nastavte prevddzku na Zapnuté alebo Vypnuté. O @)

Zmena poZadovanej izbovej teploty

Pocas regulacie izbovej teploty mbzete obrazovku menovitej hodnoty izbovej
teploty vyuzivat na zistenie a Upravu pozadovanej izbovej teploty.

1 |Prejdite na [1]: Miestnost. (Qs-O

1

@Miestnost’

2 | Zmente poZadovanu izbovu teplotu. OO}

a b
|

b 4

@ 21<7

Miestnost

a Redlna izbova teplota

b PoZadovana izbova teplota

Zmena poZadovanej teploty vody na vystupe

Na obrazovke menovitej hodnoty teploty vody na vystupe mbzete zistit a upravit
pozadovanu teplotu vody na vystupe.

Pouzivatelska referencna prirucka
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4 | Rychla prirucka

1 |Prejdite na [2]: Hlavna zdna alebo [3]: Vedlajsia zdéna. Q-0
2
@Hlavné z6na
3
[T vedraisia zna
2 | Upravte pozadovanu teplotu na vystupe vody. OO}
a b

E :;£5°cij

Hlavna zéna

— [+

T (45T

Vedlajsia zéna

a Skutocna teplota vody na vystupe

b Pozadovana teplota vody na vystupe

Zmena krivky podla pocasia pre zony ohrevu/chladenia miestnosti

1 Prejdite na prislusnu zonu:

Z6na Prejdite na...

Hlavna zéna — ohrev [2.5] Hlavna zoéna>Krivka
kirenia podla pocasia

Hlavna zéna — chladenie [2.6] Hlavnd zdéna>Krivka
chladenia podla pocasia

Vedlajsia zona — ohrev [3.5] Vedlajsia zéna >Krivka
kirenia podla pocasia

Vedlajsia zona — chladenie [3.6] Vedlajsia zdna >Krivka
chladenia podla pocasia

2 Zmente krivku podla pocasia.

Existuju 2 typy kriviek PP: krivka odchylky gradientu (predvolend) a 2-bodova
krivka. V pripade potreby mbzete typ zmenit v polozke [2.E] Hlavna zdna >
Typ krivky PP. Postup Upravy krivky zavisi od konkrétneho typu.

ETVH/X12S(U)18+23E + ETBH/X12E 4 DAIKIN Pouzivatelskd referencna prirucka
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4 | Rychla prirucka

Krivka odchylky gradientu

Gradient. Po zmene gradientu je nova
preferovand teplota pri hodnote X1
nerovnomerne vyssia ako preferovana
teplota pri hodnote X2.

Odchylka. Po zmene odchylky je nova
preferovana teplota pri hodnote X1
rovnomerne vyssia ako preferovand
teplota pri hodnote X2.

g

e}

X1, X2 Vonkajsia okolita teplota
Y1~Y4 Pozadovana teplota na vystupe vody
a Krivka PP pred zmenami
b Krivka PP po zmenach
¢ Gradient
d Odchylka
Mozné akcie na tejto obrazovke
©---0 Vyberte gradient alebo odchylku.
OO} Zvyste alebo zniZte gradient/odchylku.
O Qn Po vybere gradientu: nastavte gradient a prejdite na odchylku.
Po vybere odchylky: nastavte odchylku.
QO Potvrdte zmeny a vratte sa do podponuky.

2-bodova krivka

[E

Y2

I N

X X2 0

X1, X2 Vonkajsia okolitd teplota
Y1,Y2 Pozadovana teplota na vystupe vody

Mozné akcie na tejto obrazovke
©---0 Prejdite si hodnoty teploty.
OO} Zmente teplotu.
O Qn Prejdite na nasledujicu teplotu.
QO Potvrdte zmeny a pokracujte.

Dalsie informacie

Dalsie informacie najdete aj v ¢astiach:

= "5.4 ZAP alebo VYP prevadzky" [» 25]

= "5.6 Regulacia ohrevu/chladenia miestnosti" [» 27]
= "5.8 Predvolené hodnoty a plany" [» 35]

= "5.9 Krivka podla pocasia" [» 46]

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN ETVH/X12S(U)18+23E + ETBH/X12E
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4 | Rychla prirucka

4.3 Nadrz teplej vody pre domacnost

ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE prevadzky ohrevu nadrze

®

POZNAMKA

Rezim Dezinfekcia. Aj ked VYPNETE prevadzku ohrevu nadrze ([C.3]: Prevadzka >
Nadrz), rezim Dezinfekcia zostane aktivny. Ak ju vSak VYPNETE pri spustenej
dezinfekcii, zobrazi sa chyba AH.

1 |Prejdite do ponuky [C.3]: Prevadzka > Nadrz. (@s-O
C.3 Prevadzka
Priestorové Kurenie/ Zapnuté
chladenie
Nadrz Vypnuté
2 | Nastavte prevadzku na Zapnuté alebo Vypnuté. OO}

Zmena menovitej hodnoty teploty v nadrzi

Vrezime Len opatovny ohrev moézZete na obrazovke menovitej hodnoty teploty
v nadr?i zistit a upravit poZadovanu teplotu teplej vody pre domacnost.

1 | Prejdite na [5]: Nadrz. Q-0
5
[ i:Nadrz
2 | Uprava teploty teplej vody pre domacnost. OO}
a b

SOmT

Nadrz

a Redlna teplota teplej vody pre domacnost

b PoZadovana teplota teplej vody pre domacnost

V ostatnych reZimoch si moZete pozriet obrazovku menovitej hodnoty, ale
nemozete hodnotu upravit. Namiesto toho moZete upravit nastavenia pre
Komfortna Ziadana hodnota [5.2], Usporna Ziadana hodnota [5.3] a
Ziadana hodnota opatovného ohrevu [5.4].

i

INFORMACIE

V situaciach, ked sa predpoklada velmi nizka alebo nulova spotreba teplej vody pre
domacnost, moze byt v rezime Len opdtovny ohrev vysledkom menovitej
hodnoty teploty v nddrzi <45°C studensia ako ocakdvana tepla voda pre domdcnost.
V takych pripadoch sa odporuca prepnut na jeden z nasledujucich rezimov:

* Len plan

* Plan + opatovny ohrev

ETVH/X12S(U)18+23E + ETBH/X12E
Daikin Altherma 3 H MT F+W
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Dalsie informacie

Dalsie informacie najdete aj v ¢astiach:

= "5.4 ZAP alebo VYP prevadzky" [» 25]

= "5.7 Regulacia teplej vody pre domdacnost" [» 31]
= "5.8 Predvolené hodnoty a plany" [» 35]

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN ETVH/X12S(U)18+23E + ETBH/X12E
Daikin Altherma 3 H MT F+W
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5 | Prevadzka

5 Prevadzka

INFORMACIE

Chladenie je pouzitelné len v pripade reverzibilnych modelov.

i

5.1 PouZivatelské rozhranie: prehlad

PouZivatelské rozhranie sa skIada’ z nasledujdcich casti:

o@/

Indikator stavu
b Obrazovka LCD
¢ Otocné volice a tlacidla

a Indikator stavu
b Obrazovka LCD
¢ Otocné volice a tlacidla

Indikator stavu

Diédy LED indikdtora stavu svietia alebo blikaju, ¢im signalizujd prevadzkovy rezim
jednotky.

LED Rezim Opis
Blikd namodro Pohotovostny Jednotka sa nepouziva.
Svieti namodro Prevadzka Jednotka sa pouziva.
Blikd nacerveno Porucha Vyskytla sa porucha.

Dalsie informacie najdete v ¢asti
"8.1 Zobrazenie textu Pomocnika v
pripade poruchy" [» 58].

Obrazovka LCD

Obrazovka LCD je vybavenda funkciou spanku. Po 15 minuUtach bez interakcie s
pouzivatelskym rozhranim obrazovka stmavne. Stlacenim ktoréhokolvek tlacidla
alebo otoenim ktoréhokolvek otoéného voli¢a sa zobrazenie na obrazovke obnovi.
Otocné volice a tlacidla

Oto¢né volice a tlacidla sldZia na:

= Navigdciu na obrazovkdach, v ponukach a nastaveniach na obrazovke LCD

= Nastavovanie hodndt

ETVH/X12S(U)18+23E + ETBH/X12E
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5 | Prevadzka

Polozka

Opis

lavy otocny
voli¢

Pri pouzivani lavého otocného volica sa v lavej Casti

obrazovky LCD zobrazuje obluk.

" @:O: otoCte a potom stlacte lavy otocny volic
Prechdadzajte Strukturou ponuky.

= 1©---O: otocte lavy otocny voli¢ Vyberte prislusnu polozku
ponuky.

= @:+O: stlacte lavy otocny voli¢ Potvrdte vybratu polozku
alebo prejdite do podponuky.

Tlacidlo Spat

«: stlacenim sa v Strukture ponuky vratite o 1 krok

Tlacidlo #: stladenim sa vratite na domovsku obrazovku

Domov

Tlacidlo ?: stlatenim sa zobrazi text Pomocnika pre aktudlnu stranku
Pomocnik (ak je k dispozicii)

Pravy otocny
voli¢

Pri pouzivani pravého otocného volica sa v pravej Casti
obrazovky LCD zobrazuje obluk.

= O---@): otoCte a potom stlacte pravy otocny voli¢ Zmernite
hodnotu alebo nastavenie zobrazené v pravej Casti
obrazovky.

= O---@): otoCte pravy otocny voli¢ Prechadzajte dostupnymi
hodnotami a nastaveniami.

= O---@.: stlalte pravy otocny voli¢ Potvrdte vybratu polozku
a prejdite na dalsiu polozku ponuky.

Pouzivatelska referencna prirucka
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5 | Prevadzka

5.2 Struktura ponuk: prehlad pouZivatelskych nastaveni

[1] Miestnost ‘)ﬂ(
Plan

Plan kurenia

Plan chladenia

Ochrana pred zamrznutim

%

Rozsah Ziadanej hodnoty [1.4] Ochrana pred zamrznutim
Odchylka izbového snimaéa | Aktivécia
Komfortna Ziadana hodnota miestnosti - Ziadana hodnota miestnosti
[2] Hiavna zéna ‘)ﬂ( —>| [1.5] Rozsah Ziadanej hodnoty
Plan Minimalna teplota kdrenia
Plan kurenia Maximalna teplota kdrenia
(*) Plan chladenia (*)  Minimalna teplota chladenia
Rezim ziadanej hodnoty (*)  Maximalna teplota chladenia
Krivka kurenia podla pocasia
(*) Krivka chladenia podla pocasia —| [1.9] Komfortna Ziadana hodnota miestnosti

Typ krivky PP

Komfortna Ziadana hodnota kdrenia

[3] Vedtajsia zona ‘)ﬂ( (*)  Komfortna ziadana hodnota chladenia
Plan
Plan kuarenia r [7.2] Cas/datum
(*) PIaE chvlgdemal Hodiny
Rezim ziadanej hodnoty Mindty
Krivka kdrenia podla poc¢asia
* . . , . Rok
(*) Krivka chladenia podia po&asia )
Typ krivky PP Mesiac
Den
[4] Priestorové Kurenie/chladenie Letny Cas
Format
Prevadzkovy rezim
(*) Plan prevadzkového rezimu —| [7.3] Dovolenka
Aktivacia
[5] Nadrz ‘)ﬁ( od
Vykonna prevadzka Do
Komfortna Ziadana hodnota
Usporna Ziadana hodnota —={ [7.4] Tichy
Ziadana hodnota opatovného ohrevu (**)  Aktivacia
Plan Plan
Krivka podla pogasia (**)  Uroven
Typ krivky PP
l—{ [7.5] Cena elektrickej energie
[7] Nastav. pouzivatela 751 - d 9
Jazyk \S/i/sc;ke’
Cas/datum | N'ri ne
Dovolenka | PII% €
Tichy an
Cena elektrickej energie j
Cena plynu

[8] Informacie

Udaije o energii
Histéria poruch

[8.1] Udaje o energii

Informéacie o predajcovi Vstup elektrickej energie
Senzory Vyrobené teplo
Akéné cleny
Prevadzkové rezimy
O programe
St ipojeni
C:;;‘lsgj;@ (***)[D] Bezdrotova brana
Rezim
| [B] Profil pouzivatefa | Restartovat
- WPS
[C]Prevadzka Odstranit z cloudu
Priestorové Kurenie/chladenie Pripojenie k domace; sieti
Nadrz Pripojenie ku cloudu
A Obrazovka menovitej hodnoty
(*) Platilen pre modely, pri ktorych je mozné chladenie
(**) Pristupné len pre instalatéra
(***) Plati len v pripade, ked je nainstalovana siet WLAN
° INFORMACIE
l V zavislosti od vybratych instalatérskych nastaveni a typu jednotky budu alebo
nebudu nastavenia viditelné.

ETVH/X12S(U)18+23E + ETBH/X12E |4 DAIKIN Pouzivatelska referencna prirucka
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5 | Prevadzka

5.3 Dostupné obrazovky: prehlad

NajéastejSie pouzivané obrazovky:

¢ @:-O OR 0O

| @0

(ol || [ES

c3 c4

a Domovska obrazovka
b Obrazovka hlavnej ponuky
¢ Obrazovky nizsej urovne:
c1: obrazovka menovitej hodnoty
c2: podrobnd obrazovka s hodnotami
¢3: podrobnd obrazovka s krivkou podla pocasia
c4: obrazovka s planom

5.3.1 Domovska obrazovka

Stlacenim tlacidla & sa vratite spat na domovsku obrazovku. Zobrazi sa prehlad
konfiguracie jednotky, izbova teplota a teplota menovitej hodnoty. Na domovskej
obrazovke sa zobrazuju len symboly relevantné pre vasu konfiguraciu.

e3al a2 b c

| |
-\ ‘/‘/\ 26Feb2019 |
\ 22:19
Al

k1
2 i
e2 /’ A @

——L (|9

i1 i2 i3
Mozné akcie na tejto obrazovke

{00 Prejdite si zoznam poloziek hlavnej ponuky.
QO Prejdite na obrazovku hlavnej ponuky.

? Aktivujte/deaktivujte navigaciu Breadcrumb.

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN ETVH/X12S(U)18+23E + ETBH/X12E
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5 | Prevadzka

Polozka ‘ Opis

a | Nadrz teplej vody pre domacnost

al é) Nadrz teplej vody pre domacnost

a2 | ) | Namerana teplotav nadrzi®

b |Dezinfekcia/silny vykon

&3 Aktivny rezim dezinfekcie

~ Aktivny prevadzkovy reZim silného vykonu

¢ | Nuddzova prevadzka

(o] Doslo k poruche tepelného Cerpadla a systém funguje v
rezime Nudzovy rezim alebo sa vynutilo vypnutie
tepelného Cerpadla.

d |Aktudlny datum a ¢as

e |Inteligentna energia

el \\g Inteligentnd energia je k dispozicii zo soldrnych panelov alebo
siete Smart Grid.

e2 A Inteligentnd energia sa aktudlne vyuziva na ohrev miestnosti.

e3 A Inteligentnd energia sa aktualne vyuziva na tepld vodu pre
domacnost.

f |ReZim prevadzky v miestnosti

Chladenie

%& Kdrenie

g |Vonkajsi / tichy rezim

gl | (6 |Namerana vonkajsia teplota®
g2 @ Aktivny tichy rezim
g3 ®=] | Vonkajsia jednotka

h |Vnuatorna jednotka/nadrz na tepli vodu pre domdacnost
hl

Vnutorna jednotka s integrovanou nadrzou instalovana na
podlahe

Vnutornd jednotka s montdZzou na stenu

D Vnutornd jednotka so samostatnou nadrZzou a montaZou na
stenu

h2 b | Tlak vody

ETVH/X12S(U)18+23E + ETBH/X12E |4 DAIKIN Pouzivatelska referencna prirucka
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Polozka

‘ Opis

i |Hlavna zdna

il | Typ nainstalovaného izbového termostatu:

Prevadzka jednotky sa urcuje na zaklade okolitej teploty
vyhradeného rozhrania pre pohodlie 0séb (model BRC1HHDA
slUziaci ako izbovy termostat).

Prevadzka jednotky sa urcuje podla externého izbového
termostatu (drotovy alebo bezdrétovy).

Nie je nainStalovany ani nastaveny ziadny izbovy termostat.
Prevadzka jednotky sa urcuje podla teploty vody na vystupe
bez ohladu na skuto¢nu izbovu teplotu alebo poZiadavku
miestnosti na ohrev.

i2 | Typ nainstalovaného emitora tepla:

Podlahové kurenie

Jednotka s ventilatormi

Radiator

i3 @

Namerana izbova teplota®

i4 @

Menovitd hodnota teploty vody na vystupe®®

j |ReZim Dovolenka

=

Aktivny rezim dovolenky

k |Vedlajsia zona

k1 | Typ nainstalovaného izbového termostatu:

Prevadzka jednotky sa urcuje podla externého izbového
termostatu (drotovy alebo bezdrétovy).

Nie je nainStalovany ani nastaveny Ziadny izbovy termostat.
Prevadzka jednotky sa uréuje podla teploty vody na vystupe
bez ohladu na skuto¢nu izbovu teplotu alebo poZiadavku
miestnosti na ohrev.

k2 | Typ nainstalovaného emitora tepla:

Podlahové kurenie

Jednotka s ventilatormi

Radiator

k3 | @

Menovitd hodnota teploty vody na vystupe®®

| |Porucha

Al

Vyskytla sa porucha.

AN

DalSie informacie najdete v ¢asti "8.1 Zobrazenie textu
Pomocnika v pripade poruchy" [» 58].

@ Ak nie je prisludna prevadzka (napriklad ohrev miestnosti) aktivna, krizok je sivy.

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN ETVH/X12S(U)18+23E + ETBH/X12E
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5 | Prevadzka

5.3.2 Obrazovka hlavnej ponuky

2

L Poruchy

{B) Miestnost

@ Hlavna zéna

[T Vedrajsia z6na

¢ Priestorové Karenie/chladenie

a Vybrata podponuka

Zacnite na domovskej obrazovke. Stlacenim ( @:--O) alebo otocenim (t@:--0) lavého
oto¢ného voli¢a otvorte obrazovku hlavnej ponuky. V hlavnej ponuke mozete ziskat
pristup k réznym obrazovkam menovitych hodnét a podponuk.

Mozné akcie na tejto obrazovke

{@--:0 Prejdite si zoznam poloziek.
Q-0 Otvorte prislusnu podponuku.
? Aktivujte/deaktivujte navigaciu Breadcrumb.
Podponuka Opis

L alebo AN Poruchy

Obmedzenie: Zobrazuje sa len v pripade
vyskytu poruchy.

DalSie informécie néjdete v ¢asti

"8.1 Zobrazenie textu Pomocnika v pripade
poruchy" [» 58].

M Miestnost

Obmedzenie: Zobrazuje sa len vtedy, ak
vyhradené rozhranie pre pohodlie 0sob
(model BRC1IHHDA pouZivany ako izbovy
termostat) reguluje vnutornu jednotku.

Nastavte izbovu teplotu.

[EHlavna zéna

Zobrazuje sa prislusny symbol pre druh
emitora hlavnej zény.

Nastavte teplotu vody na vystupe pre hlavnu
zénu.

M vedlajsia zdna

Obmedzenie: Zobrazuje sa len vtedy, ked sa
vyuzivaju dve zony teploty vody na vystupe.
Zobrazuje sa prislusny symbol pre druh
emitora vedlajsej zony.

Nastavte teplotu vody na vystupe pre vedlajsiu
zénu (ak sa vyuziva).

[4] |%¥Priestorové Zobrazuje sa prislusny symbol pre jednotku.
Kdrenie/chladenie Prepnite jednotku do rezimu ohrevu alebo
chladenia. V pripade modelov len s ohrevom
nemozno zmenit rezim.
(5] |[#Nadrz Nastavte teplotu vody v nadrZi na tepld vodu
pre domacnost.
(7] ONastav. UmozZiuje pristup k pouZivatelskym
pouzivatela nastaveniam, ako je napriklad reZzim dovolenky
a tichého rezimu.
[8] ® Informacie Zobrazuje Udaje a informacie o vnutornej

jednotke.
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Podponuka Opis

[9] N Nastav. Obmedzenie: Urcené len pre inStalatéra.

instalatora Umozfiuje pristup k rozéirenym nastaveniam.

[A] B Uvedenie do Obmedzenie: Urcené len pre inStalatéra.

prevadzky Vykonajte testy a udrzbu.

B] |&Profil pouzivatela |Zmente aktivny pouZivatelsky profil.

[C] | OPrevadzka Zapnite alebo vypnite funkciu ohrevu/
chladenia a predpripravu teplej vody pre
domacnost.

[D] | % Bezdrotova brana Obmedzenie: Zobrazuje sa len vtedy, ak je
nainstalovana bezdrotova siet LAN (WLAN).
Obsahuje nastavenia potrebné pri konfiguracii
aplikacie ONECTA.

5.3.3 Obrazovka menovitej hodnoty

Obrazovka menovitej] hodnoty sa zobrazuje pre obrazovky opisujice sucasti
systému, ktoré vyzaduju menovitd hodnotu.

Priklady

[1] Obrazovka izbovej teploty

1

0

21

Miestnost

[3] Obrazovka vedlajsej zény

3

[2] Obrazovka hlavnej zény
2

S (35

Hlavna zéna

[5] Obrazovka teploty v nadrzi
5

W (745 |_ 50
VedlajSia zéna Nadrz
Vysvetlenie
d
a2 b2 *
e d d
a1 e b1\~
Mozné akcie na tejto obrazovke
{00 Prejdite si zoznam poloziek podponuky.
QO Prejdite do prislusnej podponuky.
O Upravte a automaticky pouZzite pozadovanu teplotu.

Polozka

Opis

Limit minimalnej teploty

al | Zaistuje jednotka

a2 | Obmedzuje instalatér

Pouzivatelska referencna prirucka
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Polozka Opis

Limit maximalnej teploty bl |Zaistuje jednotka

b2 |Obmedzuje instalatér

Aktudlna teplota ¢ | Meria jednotka

PoZadovana teplota d | Otocenim pravého otocného
volic¢a zvysite/znizite hodnotu.

Podponuka e |Otocenim alebo stla¢enim lavého
otoc¢ného voli¢a prejdete do
podponuky.

5.3.4 Podrobnd obrazovka s hodnotami

Priklad:
7.21 Cas/datum
] | Hodiny 1
Mindty 30
| |
a ¢ b a c i

a Nastavenia
b Hodnoty
¢ Vybraté nastavenie a hodnota

MozZné akcie na tejto obrazovke
10---0 Prejdite si zoznam nastaveni.
OO} Zmente prislusnu hodnotu.
O Q. Prejdite na nasledujlce nastavenie.
Q-0 Potvrdte zmeny a pokracujte.

5.4 ZAP alebo VYP prevadzky

5.4.1 Vizudlne oznacenie

Niektoré funkcie jednotky mézZete aktivovat alebo deaktivovat samostatne. Ak je
funkcia deaktivovana, prislusna ikona teploty na domovskej obrazovke bude siva.

Prevadzka v rezime ohrevu/chladenia miestnosti
a b

39 )

a ZAPNUTA prevadzka v rezime ohrevu/chladenia miestnosti
b VYPNUTA prevéadzka v rezime ohrevu/chladenia miestnosti
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Prevadzka ohrevu nadrze
c d

5 )

c ZAPNUTA} prevadzka ohrevu nadrze
d VYPNUTA prevadzka ohrevu nddrze

5.4.2 ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE

Prevadzka v reZime ohrevu/chladenia miestnosti

POZNAMKA
Ochrana pred mrazom. Aj ked VYPNETE prevadzku ohrevu/chladenia miestnosti

([C.2]: Prevadzka > Priestorové Kurenie/chladenie ), prevadzka ochrany
pred mrazom, ak je povolend, sa moze stale aktivovat. V pripade ovladania teploty
vody na vystupe a ovladania externého izbového termostatu vSak ochrana NIE JE

zarucena.

POZNAMKA
Ochrana pred zamrznutim potrubia. Ak je povolena ochrana pred zamrznutim

potrubia, zostane aktivna aj ked VYPNETE prevadzku ohrevu alebo chladenia ([C.2]:

Prevadzka > Priestorové Kirenie/chladenie ).

1 |Prejdite do ponuky [C.2]: Prevadzka > Priestorové
Kurenie/chladenie .

C-2 Prevadzka

Priestorové Kurenie/ Zapnuté
chladenie

Nadrz Vypnuté

2 | Nastavte prevadzku na Zapnuté alebo Vypnuté.

Prevadzka ohrevu nadrze

POZNAMKA
Rezim Dezinfekcia. Aj ked VYPNETE prevadzku ohrevu nad

Nadrz), rezim Dezinfekcia zostane aktivny. Ak ju vsak
dezinfekcii, zobrazi sa chyba AH.

rze ([C.3]: Prevadzka >
VYPNETE pri spustenej

1 |Prejdite do ponuky [C.3]: Prevadzka > Nadrz. Q-0
C.3 Prevadzka
Priestorové Kurenie/ Zapnuté
chladenie
Nadrz Vypnuté
2 | Nastavte prevadzku na Zapnuté alebo Vypnuté. Q- 0}

Pouzivatelska referencna prirucka
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5 | Prevadzka

5.5 Informacie na displeji

5.6 Reguldcia ohrevu/chladenia miestnosti

Zobrazenie informacii

1 |Prejdite na [8]: Informacie.

Q-0

Zobrazenie moznych informAcii

V ponuke...

Mozete zobrazit...

[8.1]Udaje o energii

Vytvorenad energia, spotrebovana
energia a spotrebovany plyn

[8.2] Historia poruch

Histdria pordch

[8.3] Informacie o predajcovi

Kontakt/Cislo linky pomoci

[8.4] Senzory

Izba, nadrz alebo tepléd voda pre
domdcnost, vonku a teplota vody na
vystupe (ak je to mozné)

[8.5] AkEné cleny

Stav/rezim kazdého akéného ¢lena

Priklad: ZAP./VYP. Cerpadla na teplu
vodu pre domacnost

[8.6] Prevadzkové rezimy

Aktudlny prevadzkovy rezim

Priklad: ReZzim odmraz./navrat oleja

[8.7]0 programe

Informacie o verzii systému

[8.8] Stav pripojenia

Informacie o stave pripojenia jednotky,
izbového termostatu a adaptéra siete
LAN.

[8.9] Cas prevadzky

Cas prevadzky konkrétnych sucasti
systému

5.6.1 O regulacii ohrevu/chladenia miestnosti

Regulacia ohrevu/chladenia miestnosti standardne pozostava z tychto faz:
1 Nastavenie prevadzkového reZzimu v miestnosti

2 Regulacia teploty

V zavislosti od rozloZenia systému a konfiguracie vykonanej inStalatérom pouzivate

odlisnu reguldciu teploty:

= Reguldcia pomocou izbového termostatu

= Reguldcia teploty vody na vystupe

= Reguldcia pomocou externého izbového termostatu

5.6.2 Nastavenie prevadzkového rezimu v miestnosti

O prevadzkovych rezimoch v miestnosti

Vasa jednotka moze byt model uréeny na ohrev alebo ohrev/chladenie:

= Ak je vasa jednotka model uréeny na ohrev, méze ohrievat miestnosti.
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= Ak je vasa jednotka model uréeny na ohrev/chladenie, mdze ohrievat a chladit
miestnosti. V systéme musite urcit, ktory prevadzkovy rezim sa ma pouzit.

Urcenie, €i je nainstalovany model tepelného ¢erpadla na ohrev/chladenie

1 |Prejdite na [4]: Priestorové Kurenie/chladenie .

@O

2 | Skontrolujte, Ci je polozka [4.1] Prevadzkovy rezimuvedena (@s:-O

a upravitelna. Ak dno, model tepelného Cerpadla na ohrev/
chladenie je nainstalovany.

Ak chcete v systéme urcit, ktory prevadzkovy rezim sa ma v miestnosti pouZit,

mozete:

Mozete... umiestnenia,

prave pouZiva.

Skontrolovat, ktory prevadzkovy rezim v miestnosti sa | Domovska obrazovka

Obmedzit automatickd zmenu podla mesacného
planu.

Natrvalo nastavit prevadzkovy rezim v miestnosti. Hlavna ponuka

Kontrola prevadzkového rezimu v miestnosti, ktory sa prave pouziva

ReZim prevadzky miestnosti sa zobrazi na domovskej obrazovke:
= Ked je jednotka v rezime ohrevu, je zobrazend ikona %,
= Ked'je jednotka v reZime chladenia, je zobrazena ikona e

Indikator stavu zobrazuje, i je jednotka momentélne v prevadzke:

= Ked jednotka nie je v prevadzke, indikdtor stavu zobrazi modru pulzaciu s

intervalom priblizne 5 sekuind.

= Ked'je jednotka v prevadzke, indikdtor stavu nepretrzite svieti namodro.

Nastavenie prevadzkového rezimu v miestnosti

= Klirenie: iba rezim ohrevu

= Chladenie: iba rezim chladenia

prevadzkového rezimu [4.2].

1 |Prejdite na [4.1]: Priestorové Kirenie/chladenie > 1Qs:-O
Prevadzkovy rezim
2 | Vyberte jednu z nasledujucich moZnosti: HGEe)

= Automaticky: prevadzkovy reZzim automaticky prepina
medzi ohrevom a chladenim na zdklade vonkajsej teploty.
Obmedzené podla mesiaca v sulade s castou Plan

Obmedzenie automatickej zmeny podla planu

Podmienky: Nastavte prevadzkovy rezim v miestnosti na moznost Automaticky.

1 |Prejdite na [4.2]: Priestorové Kudrenie/chladenie > QO
Plan prevadzkového rezimu.

2 | Vyberte mesiac. {@::-0

3 | Pre kazdy mesiac vyberte poZadovanu moznost: O---@
= Reverzibilny: neobmedzené
= Len kurenie: obmedzené
= Len chladenie: obmedzené
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4 | Potvrdte zmeny. Q-0

Priklad: Obmedzenia prepinania

Obdobie Obmedzenie
V chladnom obdobi. Len kurenie

Priklad: Oktéber, November, December, Januar,
Februdr a Marec.

V teplom obdobi. Len chladenie
Priklad: Jun, Jul a August.

Prechodné obdobie. Reverzibilny

Priklad: April, M3j a September.

5.6.3 Urcenie, ktory ovladac teploty pouZivate
Urcenie, ktory ovladac teploty pouzZivate (metdda ¢. 1)
Pozrite si tabulku nastaveni vykonanych instalatérom, ktord vyplnil instalatér.
Urcenie, ktoru regulaciu teploty pouzivate (metdda 2)

Na domovskej obrazovke mézete vidiet, ktoru reguldciu teploty pouzivate.

18 Feb 2018
22:19

T ®
a1l ,/ =

al Tepelny emitor hlavnej zony (v tomto priklade Podlahové kurenie)
a2 Tepelny emitor vedlajsej zony (v tomto priklade Radiator) Ak sa nezobrazuje
Ziadna ikona, k dispozicii nie je Ziadna vedlajsia zéna.
b Typizbového termostatu pre hlavnu zénu:

Ak b=... Potom je regulacia teploty...
Hlavna zéna Vedlajsia zéna (ak je k
dispozicii)
Regulacia pomocou Reguldcia pomocou
izbového termostatu externého izbového
Regulacia pomocou termostatu
externého izbového
termostatu
Ziadna ikona Regulacia teploty vody na | Reguldcia teploty vody na
vystupe vystupe

5.6.4 Zmena poZadovanej izbovej teploty

Pocas reguldcie izbove] teploty mozZete obrazovku menovitej hodnoty izbovej
teploty vyuZivat na zistenie a Upravu pozadovanej izbovej teploty.
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Prejdite na [1]: Miestnost. QIe)

1

@Miestnost‘

Zmente poZadovanu izbovu teplotu. OO}

21‘W

Miestnost

a Redlna izbova teplota

b Pozadovana izbova teplota

Ak sa

po zmene poZadovanej izbovej teploty zapne planovanie

= Teplota zostane rovnaka, kym nie je naplanovany Ziaden ukon.

= Poz

adovana izbova teplota sa vrati na planovanud hodnotu vidy ked nastane

planovana akcia.

MoéZete sa vyhnut planovanému spravaniu (do¢asnym) vypnutim planovania.

Vypnutie planovania izbovej teploty
1 |Prejdite na [1.1]: Miestnost > P1lan. Qs -O
2 | Vyberte polozku Nie . (Qs-O

5.6.5 Zmena poZadovanej teploty vody na vystupe

i

INFORMACIE

Voda na vystupe je voda teclca do tepelnych emitorov. PoZzadovanu teplotu na

vystupe vody nastavuje inStalatér v zavislosti od typu tepelného emitora. Nastavenia
teploty vody na vystupe upravujte len v pripade problémov.

Na obrazovke menovitej hodnoty teploty vody na vystupe mbdzete zistit a upravit
pozadovanu teplotu vody na vystupe.

1 |Prejdite na [2]: Hlavna zdna alebo [3]: Vedlajsia zdéna. Q-0
2
@Hlavné z6na
3
[T vedraisia zona
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2 | Upravte pozadovanu teplotu na vystupe vody. 0@

éll b

1 [+

E 35< T

Hlavna zéna

1 [+

T 45<T

Vedlajsia zéna

a Skutoc¢na teplota vody na vystupe

b PoZadovana teplota vody na vystupe

Ak sa po zmene pozZadovanej teploty na vystupe vody zapne planovanie
= Teplota zostane rovnaka, kym nie je naplanovany Ziaden ukon.

= Pozadovana teplota na vystupe vody sa vrati na jej planovanu hodnotu vzdy ked
nastane planovana akcia.

MozZete sa vyhnut planovanému spravaniu (docasnym) vypnutim planovania.

Vypnutie planovania teploty na vystupe vody

1 |Vykonajte jeden z uvedenych krokov: QO
= [2.1]: Hlavna zdéna>Plan

= [3.1]: VedlajsSia zdéna>Plan

2 | Vyberte polozku Nie . HGEe)

Ak chcete povolit prevadzku zavisli od pocasia pre teplotu vody na vystupe

Pozrite si cast "5.9.4 Pouzivanie kriviek podla pocasia" [» 49].

5.7 Reguldcia teplej vody pre domacnost

5.7.1 O reguldcii teplej vody pre domacnost
V zavislosti od rezimu nadrze na tepld vodu pre domacnost (nastavenie instalatéra)
mobzete pouzivat odlisnu regulaciu teplej vody pre domdcnost:
= Len opatovny ohrev
= P1an + opatovny ohrev

= Len plan
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UPOZORNENIE
Plan povoleni ohrievaca s pomocnym cerpadlom sa pouzZiva na obmedzenie alebo

povolenie prevadzky ohrievaca s pomocnym cerpadlom v réamci tyzdenného
programu. Rada: Ak chcete predist nedspesnému fungovaniu dezinfekcie, povolte
spustenie ohrievaca s pomocnym cerpadlom (podla tyZdenného programu)
minimalne 4 hodiny pred naplanovanym spustenim dezinfekcie. Ak je prevadzka
ohrievaca s pomocnym cerpadlom pocas dezinfekcie obmedzena, tato funkcia
NEBUDE Uspesne fungovat a zobrazi sa prislusné varovanie typu AH.

INFORMACIE

V pripade zobrazenia kodu chyby AH a v pripade, Ze nedoslo k preruseniu funkcie
dezinfekcie z dovodu odberu teplej vody pre domacnost, sa odporuca vykonat
nasledujlce aktivity:

i @

* Po vybere rezZimu Len opdtovny ohrev alebo Plan + opdtovny ohrev sa
odporuca naprogramovat spustenie funkcie dezinfekcie minimalne 4 hodiny po
poslednom ocakdvanom velkom odbere teplej vody. Toto spustenie méze byt
upravené v instalatérskych nastaveniach (funkcia dezinfekcie).

* Po vybere reZimu Len plan sa odporuca naprogramovat Ukon Usporny
3 hodiny pred naplanovanym spustenim funkcie dezinfekcie v predhriatej nadrzi.

Ak sa pre nadrz pouZiva prevadzka podla pocasia, teplota v nadrzi sa urcuje
automaticky v zavislosti od vonkajej teploty. Daldie informacie néjdete v Casti
"5.9 Krivka podla pocasia" [» 46].

Uréenie, ktory rezim teplej vody pre domacnost pouZivate (metdda 1)

Pozrite si tabulku nastaveni vykonanych instalatérom, ktoru vyplnil inStalatér.

Uréenie, ktory rezim teplej vody pre domacnost pouzivate (metéda 2)

1 | Prejdite na [5]: Nadrz. Qs -O
2 | Skontrolujte, ktoré poloZky sa zobrazuju: ©---0
[51] - Vykonna prevadzka
[52] Komfortna Ziadana hodnota
[5.3] I(—J' Usporna Ziadana hodnota
[5.4] - / Ziadana hodnota opatovného ohrevu
[5.5] =——Pian
Ak sa zobrazuje ikona... Potom je rezim nadrZe na tepli vodu
pre domécnost...
Iba [5.1] Vykonna prevadzka Len opatovny ohrev

Zobrazia sa vSetky polozky okrem [5.4] |Len plan
Ziadana hodnota opatovného
ohrevu

Zobrazia sa vsetky polozky vratane [5.4] |Plan + opatovny ohrev
Ziadana hodnota opatovného
ohrevu

5.7.2 Rezim opatovného ohrevu

V rezime opatovného ohrevu nadrz na teplu vodu pre domacnost neustale ohrieva
vodu na teplotu zobrazenu na domovskej obrazovke (priklad: 50°C), ked' teplota
klesne pod urcity hodnotu.
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Tt
60°C A
50°C
40°C
15°C b O SO
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Teplota v nadrZi na tepld vodu pre domécnost
t Cas
INFORMACIE

i @

Riziko znizenia kapacity ohrevu miestnosti v pripade nadrze na tepld vodu pre
domacnost bez interného ohrievaca s pomocnym cerpadlom: v pripade castej
spotreby teplej vody pre domdcnost bude dochddzat k castym a dlhodobym
preruseniam ohrevu/chladenia miestnosti, a to po vybere nasledujlcej moznosti:

Len opatovny ohrev >Rezim zahrievania > Nadrz.

INFORMACIE

Ked je nadrz teplej vody pre domdcnost nastavena na rezim opdtovného ohrevu,
riziko znizenia kapacity a problému s pohodlim je vyrazne vyssie. V pripade castej
prevadzky v reZzime opatovného ohrevu sa funkcia ohrevu/chladenia miestnosti
pravidelne prerusuje.

i @

INFORMACIE

V situaciach, ked sa predpoklada velmi nizka alebo nulova spotreba teplej vody pre
domacnost, méze byt vysledkom rezimu Len opatovny ohrev studensia ako
ocakdvana tepla voda pre domacnost. V takych pripadoch sa odporuca prepnut na
jeden z nasledujucich rezimov:

i @

* Len plan

* Plan + opatovny ohrev

5.7.3 Naplanovany rezim

V naplanovanom rezime nadrz na tepltu vodu pre domacnost pripravuje tepld vodu
podla prislusného planu. Najvhodnejsi ¢as na pripravu teplej vody v nadrZi je noc,
pretoze je vtedy nizsi narok na ohrev miestnosti.
Priklad:
Te )
60°C 1
50°C -
40°C -

15°C +

t

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Teplota v nadrzi na tepld vodu pre domécnost
t Cas
= Povodne je teplota v nadrzi na tepld vodu pre domacnost rovnaka ako teplota
vody pre domdcnost privadzanej do nadrie na tepld vodu pre domdcnost
(napriklad 15°C).
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= O polnoci (00:00) je nadrz na teplt vodu pre domacnost naprogramovana na
ohrev vody na nastavenu hodnotu (napriklad Pohod1lny = 60°C).

= Rano mdzete pouzivat tepld vodu a teplota v nadrzi na tepld vodu pre domacnost

sa znizi.

= O 14:00 je nadrzZ na teplu vodu pre domacnost naprogramovana na ohrev vody
na nastavenu hodnotu (napriklad Usporny = 50°C). Tepld voda je znova k

dispozicii.

= Poobede a vecer mdZete znova pouzivat tepld vodu a teplota v nadrzi na teplu

vodu pre domacnost sa znova znizi.

= Dal$i defi o polnoci (00:00) sa tento cyklus zopakuje.

5.7.4 Naplanovany rezim a rezim opatovného ohrevu

V naplanovanom rezime + rezime opatovného ohrevu sa tepld voda pre domdcnost
reguluje rovnako ako v napldanovanom rezime. Ked' viak teplota v nadrzi na teplu
vodu pre domdcnost klesne pod nastavenu hodnotu (=teplota opatovného ohrevu
v nadrzi —hodnota hysterézy, priklad: 35°C), nadrz na tepld vodu pre domdacnost sa
bude ohrievat, kym sa nedosiahne menovita hodnota opatovného ohrevu (priklad:
45°C). Takto je vzdy k dispozicii minimalne mnozstvo teplej vody.

Priklad:
Tt

60°C 1
50°C -
45°C 1 - P

LT S O KRS SRNTRTRUSRNE SRS SRS S 22 V...

15°C

~Y

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Teplota nadrZe na tepld vodu pre domacnost
t Cas

5.7.5 Zmena teploty teplej vody pre domacnost

Vrezime Len opatovny ohrev mbéZete na obrazovke menovitej hodnoty teploty
v nadrzi zistit a upravit pozadovanu teplotu teplej vody pre domacnost.

1 | Prejdite na [5]: Nadrz. QO
5
(Nadrz

2 | Uprava teploty teplej vody pre domdacnost. OO}

SOmT

Nadrz

a Redlna teplota teplej vody pre domacnost

b Pozadovana teplota teplej vody pre domacnost
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V ostatnych rezimoch si moZete pozriet obrazovku menovitej hodnoty, ale
nemdzete hodnotu upravit. Namiesto toho moZete upravit nastavenia pre
Komfortna Ziadana hodnota [5.2], Usporna Ziadana hodnota [5.3] a
Ziadana hodnota opitovného ohrevu [5.4].

Ak sa pre nadrZ pouZiva prevddzka podla pocasia, teplota v nadrZi sa urcuje
automaticky v zavislosti od vonkaj$ej teploty. Daldie informécie najdete v casti
"5.9 Krivka podla pocasia" [» 46].

5.7.6 PouZivanie rezimu silného vykonu na pripravu teplej vody pre domacnost

O vykonnej prevadzke

Funkcia Vykonna prevadzka umozniuje ohrev teplej vody pre domacnost
pomocou zdloZzného ohrievaca alebo ohrievada s pomocnym cerpadlom. Tento
rezim vyuzivajte v dfioch, ked' sa spotrebuva viac teplej vody ako zvycajne.

Ak chcete skontrolovat, ¢i je aktivna vykonna prevadzka

Ak sa na domovskej obrazovke zobrazit;:\, je vykonna prevadzka aktivna.

Funkciu Vykonna prevadzka aktivujte alebo deaktivujte takto:

1 |Prejdite na [5.1]: Nadrz > Vykonna prevadzka QO
2 | Prepnite reZim silného vykonu na moZnost Vypnuté alebo Q-0
Zapnuté.

Priklad pouzitia: Okamazite potrebujete viac teplej vody
Ste v niektorej z uvedenych situdcif:
= UZ ste minuli vacsiu Cast teplej vody pre domacnost.

= NemdZete Cakat do dalSej naplanovanej ¢innosti na ohrev nadrZze na tepld vodu
pre domacnost.

Potom mbZete spustit vykonnd prevadzku. NadrZ na tepld vodu pre domacnost
zacne ohrievat vodu na Pohodlny teplotu.

INFORMACIE

Ked' je aktivna vykonna prevadzka, vyrazne sa zvysuje riziko problémov so znizenim
kapacity ohrevu/chladenia miestnosti a problémov s pohodlim. V pripade cCastej
spotreby teplej vody pre domdcnost bude dochddzat k castym a dlhodobym
preruseniam ohrevu/chladenia miestnosti.

i

5.8 Predvolené hodnoty a plany

5.8.1 PouZivanie predvolenych hodndt

O predvolenych hodnotach

Pre niektoré nastavenia v systéme mozete definovat prednastavené hodnoty. Tieto
hodnoty je potrebné nastavit iba raz a potom ich znova pouzit na inych
obrazovkach, ako je obrazovka planovania. Ak budete chciet neskér zmenit urcitu
hodnotu, zmenu staci urobit na jednom mieste.

Mozné nastavené hodnoty

MoZete nastavit nasledujice predvolené hodnoty definované pouzivatelom:

ETVH/X12S(U)18+23E + ETBH/X12E
Daikin Altherma 3 H MT F+W
4P634888-1A —2022.08

4 DAIKIN Pouzivatelskd referencna prirucka
35



5 | Prevadzka

Nastavena hodnota

Kde sa pouziva

Teplota nadrze pod | [5.2] Komfortna

[5] Nadrz ziadana
Obmedzenie: Plati, hodnota

len ak je [5.3] Usporna
namontovana ziadana
nadrz na tepld hodnota
vodu pre

domacnost.

Tieto predvolené hodnoty v ¢asti [5.5]
P1an (obrazovka tyzdenného planu pre
nadrzZ na tepld vodu pre domacnost)
mobzete pouZzit, ak pouzivate jeden z
nasledujucich rezimov nadrze na teplu
vodu pre domacnost:

= Len plan

= P1an + opatovny ohrev

[5.4] Ziadana
hodnota
opatovného
ohrevu

Softvér pouziva tuto predvolend
hodnotu, ak je rezim nadrze na tepld
vodu pre domacnost

P1lan + opatovny ohrev.

Ceny elektrickej [7.5.1] Vysoké

energie pod [7.5] [7.5.2] Stredné
Nastav. —

pouzivatela> |[7.5.3]Nizke
Cena
elektrickej
energie
Obmedzenie: Plati,
len ak instalatér
povolil moZnost
Bivalentny.

Mobzete pouzit tieto predvolené
hodnoty v Casti [7.5.4] P1an (obrazovka
tyzdenného planu pre ceny elektrickej
energie).

Pozrite si Cast "5.8.4 Nastavenie cien
energie" [» 44].

Okrem predvolenych hodnét definovanych pouZivatelom systém obsahuje aj
niekolko predvolenych hodnét definovanych systémom, ktoré mbzete pouzit pri
programovani planov.

Priklad: V Casti [7.4.2] Nastav. pouzivatela > Tichy > P1an (tyzdenny plan,
ked" musi jednotka pouzit niektord Uroven pokojného rezimu) modzete pouZzit
nasledujice predvolené hodnoty definované systémom: Tichy/TichSie/
NajtichSie.

5.8.2 PouZivanie a programovanie planov

O planoch

V zdvislosti od rozloZenia systému a konfiguracie vykonanej instalatérom mozu byt
k dispozicii plany pre viaceré regulacie.

Mozete... Pozrite si...

Nastavte, ak musi Specificky ovladac fungovat | "Obrazovka aktivacie" v Casti
podla planu. "MozZné plany" [» 37]

Vyberte, ktory plan chcete aktualne pouZivat pre Specificky ovladac. Systém
obsahuje niekolko vopred definovanych planov. Mézete:

Pouzivatelska referencna prirucka
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Mobzete... Pozrite si...

Sa pozriet, ktory plan je aktualne vybraty. |"Plan/ovlada¢" v ¢asti "Mozné
plany" [» 37]

V pripade potreby vyberte iny plan. "Vyber planu, ktory chcete
aktualne pouzivat" [» 37]

Naprogramovat vlastné plany, ak nie su = "Mozné Cinnosti" v  Casti

vopred definované plany vyhovujuce. "Mozné plany" [» 37]

C,inn.o,sti, ktote mozno r,wap[ogramovat’, sa |.vu5g3 Obrazovka planu:

tykaju konkrétnych ovlddacov. oriklad" [» 40]

Vyber planu, ktory chcete aktualne pouzivat

1 | Prejdite na plan pre Specificky ovladac.

xn

Pozrite si "Plan/ovladaé" v ¢asti "Mozné plany" [» 37].

Priklad: V pripade prislusného planu pre pozadovanu izbovu
teplotu v rezime ohrevu prejdite na moznost [1.2] Miestnost
>Plan kurenia.

2 | Vyberte ndzov aktudlneho planu. @O

Definované pouzivatefom 1

3 |Vyberte polozku Vybrat. QO
I odstranit
AI Premenovat
& vybrat

4 |Vyberte plan, ktory chcete aktualne pouzivat. Q- O

Moziné plany

Tabulka obsahuje nasledujuce informacie:

Plan/ovladaé: tento stlpec zobrazuje, kde si mozete pozriet aktudlne vybraty
plan pre Specificky ovladac. V pripade potreby mdzete:

- Vybrat iny plan. Pozrite si cast "Vyber planu, ktory chcete aktudlne
pouzivat" [» 37].

- Naprogramovat vlastny plan. Pozrite si cast "5.8.3 Obrazovka planu:
priklad" [» 40].

Vopred definované plany: pocet dostupnych vopred definovanych planov v
systéme pre Specificky ovladac. V pripade potreby mobzete naprogramovat
vlastny plan.

Obrazovka aktivacie: v pripade vac¢siny oviadacov je plan ucinny len vtedy, ked je
aktivovany na prisluSnej obrazovke aktivéacie. Tato poloZka zobrazuje, kde ho
mbZete aktivovat.

Mozné Cinnosti: Cinnosti, ktoré mozete vyuzit pri programovani planu. V pripade
vacsiny pldnov mézete na den naprogramovat az 6 ¢innosti.
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Plan/ovladaé

Opis

[1.2] Miestnost > Plan
kdrenia

Naplanujte pozadovanu izbovu
teplotu v rezime ohrevu.

Vopred definované plany: 3
Obrazovka aktivacie: [1.1] P1an

Mozné Cinnosti: teplota v rozsahu.

[1.3] Miestnost > Plan
chladenia

Naplanujte pozadovanu izbovu
teplotu v rezime chladenia.

Vopred definované plany: 1
Obrazovka aktivacie: [1.1] P1an

Mozné Cinnosti: teplota v rozsahu.

[2.2] Hlavna zdéna >Plan
kdrenia

Naplanujte pozadovanu teplotu
vody na vystupe pre hlavnu
zonu v rezime ohrevu.

Vopred definované plany: 3

Obrazovka aktivacie: [2.1] P1an

MozZné Cinnosti:

=V pripade zdavislosti od pocasia: presufite
teplotu do rozsahu.

= VV opacnom pripade: teplota v rozsahu

[2.3]Hlavnd zdéna >Plan
chladenia

Naplanujte pozadovanu teplotu
vody na vystupe pre hlavnu
zénu v rezime chladenia.

Vopred definované plany: 1

Obrazovka aktivacie: [2.1] P1an

MoiZné ¢innosti:

=V pripade zdavislosti od pocasia: presunte
teplotu do rozsahu.

=V opacnom pripade: teplota v rozsahu

(3.2] Vedlajsia z6na>
Plan kdrenia

Naplanujte, kedy moze systém
ohrievat vedlajSiu zénu v
rezime ohrevu.

Vopred definované plany: 1

Obrazovka aktivacie: [3.1] P1an

Mozné ¢innosti:

= Vypnuté: ked systém NEMOZE ohrievat
ved/ajsiu zonu.

= Zapnuté: ked systétm MOZE ohrievat
vedlajsiu zonu.

(3.3]Vedlajsia zéna>
Plan chladenia
Naplanujte, kedy moze systém
chladit vedlajsiu zénu v rezime
chladenia.

Vopred definované plany: 1

Obrazovka aktivacie: [3.1] P1an

Moiné Cinnosti:

= Vypnuté: ked systém NEMOZE chladit
vedlajsiu zonu.

= Zapnuté: ked systém MOZE chladit vedlajsiu
zénu.

[4.2] Priestorové
Kirenie/chladenie >
Plan prevadzkového
rezimu

Naplanujte (mesacne), kedy ma
jednotka fungovat v rezime
ohrevu a kedy v rezime
chladenia.

Pozrite si Cast "Nastavenie prevadzkového
rezimu v miestnosti" [» 28].

Pouzivatelska referencna prirucka
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Plan/ovladaé

Opis

[5.5] Nadrz >P1léan

Naprogramujte teplotu nadrze
na teplu vodu pre domacnost

pre bezné potreby teplej vody
vo vasej domacnosti.

Vopred definované plany: 1

Obrazovka aktivacie: nepouZiva sa. Tento plan
sa automaticky aktivuje, ked sa pouziva jeden z
nasledujucich rezimov teplej vody pre
domacnost:

= Len plan

= P1lan + opatovny ohrev

Mozné Cinnosti:

= Pohodlny: kedy spustit ohrev ndadrze na
predvolenu hodnotu definovanu pouZivatelom
[5.2] Komfortna Ziadana hodnota.

= Usporny: kedy spustit ohrev nadrze na
predvolenu hodnotu definovanu pouZivatelom
[5.3] Usporna ziadana hodnota.

= Stop: kedy zastavit ohrev nadrZe, aj ked' sa
esSte nedosiahla poZadovana teplota nadrze.

Poznamka: VreZime Plan + opatovny

ohrev systém berie do Uvahy aj predvolenu

hodnotu definovanu pouzivatelom [5.4]
Ziadana hodnota opatovného ohrevu.

[7.4.2] Nastav.
pouzivatela>Tichy >
Plan

Naplanujte, kedy musi jednotka
pouzit prislusnu Uroven tichého
rezimu.

Vopred definované plany: 1

Obrazovka aktivacie: [7.4.1] Aktivacia (k
dispozicii len pre inStalatérov).

Mozné ¢innosti: moZete pouZit nasledujuce
predvolené hodnoty definované systémom:
= Vypnuté

= Tichy

= TichSie

= Najtichsie

Pozrite si ¢ast "O tichom rezime" [» 51].

[7.5.4] Nastav.
pouzivatela >Cena
elektrickej energie>
Plan

Naplanujte v pripade
pouZivania konkrétnej platnej
tarify elektrickej energie.

Vopred definované plany: 1

Obrazovka aktivacie: nepouziva sa

Mozné ¢innosti: moZete pouZit nasledujuce
predvolené hodnoty definované systémom:
= Vysoké

= Stredné

= Nizke

Pozrite si ¢ast "5.8.4 Nastavenie cien
energie" [» 44].
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Plan/ovladaé Opis

Obmedzenie: Dostupné len pre |Vopred definované plany: 1
inStalatérov.

[9.4.2] Nastav.
instalatora>Pridavny

Obrazovka aktivacie: nepouZiva sa

Mozné Cinnosti: na den moZete naprogramovat

: . . 2 ¢innosti.
ohrievac >Plan . , o .
povolenia pridavného = Vypnuté: prevadzka ohrievaca s pomocnym
ohrievaca Cerpadlom NIE JE povolena.

= Zapnuté: prevadzka ohrievaca s pomocnym
Cerpadlom je povolena.

5.8.3 Obrazovka planu: priklad

V tomto priklade sa uvddza spbdsob nastavenia planu izbovej teploty v reZzime
ohrevu pre hlavnu zénu.

INFORMACIE

Postupy naprogramovania ostatnych planov st podobné.

i

Naprogramovanie pldnu: prehlad

Priklad: Naprogramovat chcete nasledujuci plan:

Definované pouzivatefom 1
Pon [ — — B
Uto [ — — B
Str [ — — B
Stv [ — — B
Pia [ — — B
Sob [njm— N
Ned [njm— N

Predpoklad: Plan izbovej teploty je k dispozicii len vtedy, ked' je aktivna regulacia
pomocou izbového termostatu. Ak je aktivna regulacia teploty vody na vystupe,
namiesto toho méZete naprogramovat plan hlavnej zény.

1 Prejdite na prislusny plan.

2 (volitelné) VymaZte obsah celého tyzdenného planu alebo planu vybratého
dna.

Naprogramujte plan pre moznost Pondelok.
4 Plan skopirujte pre ostatné dni v tyzdni.

Naprogramujte plan pre moznost Sobota a skopirujte ho do moZnosti
Nedela.

6 Zadajte ndzov planu.

Prechod na prislusny plan

1 |Prejdite na [1.1]: Miestnost >P1lan. (Qer-O

2 | Plan nastavte na moznost Ano. @s:-O

3 | Prejdite do ponuky [1.2]: Miestnost >P1lan kurenia. Q-0
Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN ETVH/X12S(U)18+23E + ETBH/X12E
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zka

Vymazanie obsahu tyZdenného planu

1 Vyberte

nazov aktudlneho planu. QO

Definované pouzivatefom 1

2 | Vyberte

polozku Odstranit. Q-0

Al Premeno
% Vybrat

iy odstranit

vat

3 | Vyberom moznosti OK potvrdte prislusnd hodnotu. Qs -O

Vymazanie obsahu denného planu

Piatok

1 |Vyberte den, pre ktory chcete vymazat obsah. Napriklad (@20

Pon
Uto

Stv
Pia

Ned

Definované pouzivatefom 1
OcC

2 | Vyberte polozku Odstranit. Qa0

ff odstranit
@ Upravit'
Kopirovat

3 |Vyberom

moznosti OK potvrdte prislusnd hodnotu. (@s-O

Naprogramovanie planu pre moznost Pondelok

1 |Vyberte polozku Pondelok. @O

Definované pouzivatelom 1
O

0

2 |Vyberte polozku Upravit. QO

f Odstranit

@ Upravit’
Kopirovat
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3 | Pomocou lavého oto¢ného voli¢a vyberte prislusnu polozku a ©---0
upravte ju pomocou pravého otocného volica. Na kazdy der O
mobzete naprogramovat aZz 6 ¢innosti. Na stupnici ma vysoka
teplota tmavsiu farbu ako nizka teplota.

O—==———mmm [Pon
0 12 24

6:00 20°C  22:00 18°C
8:30 18°C :
17:30 21°C

Poznamka: Ak chcete vymazat aktivitu, nastavte pre fu ¢as ako
¢as predchadzajlcej aktivity.

4 |Potvrdte zmeny. Q-0

Vysledok: Plan na pondelok je definovany. Hodnota poslednej
aktivity je platna az do dalSej naprogramovanej aktivity. V
tomto priklade je prvym naprogramovanym driom pondelok.
Posledna naprogramovana akcia je preto platna do prvej
aktivity najblizsi pondelok.

Skopirovanie planu pre ostatné dni v tyzdni

1 |Vyberte polozku Pondelok. e

Definované pouzivatelom 1
Pon O = — ®mm 0
Uto B —
Str B —
Stv [ ——
Pia ] —
LT —
[Nt TR & — ]

2 |Vyberte polozku Kopirovat. QO

f Odstranit
@ Upravit
Kopirovat’

Vysledok: Vedla skopirovaného dna sa zobrazuje pismeno "C".

3 |Vyberte polozku Utorok. QO

Definované pouzivatefom 1
Pon ] — i [
Uto ] —
Str ] —

Pia e — ]}
Sob e — ]}
Ned ]
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4 |Vyberte polozku Prilepit. 1Q:-O

f Odstranit
& upravit
Kopirovat
B} Prilepit

Vysledok:

Definované pouzivatelom 1
C

5 | Tento krok zopakujte pre vetky zvy$né dni v tyZdni. —

Definované pouzivatefom 1
Pon O —=r—— mm0C

Naprogramovanie planu pre moznost Sobota a skopirovanie planu do moznosti

Nedela
1 |Vyberte polozku Sobota. QO
2 |Vyberte polozku Upravit. @O
3 | Pomocou lavého oto¢ného voli¢a vyberte prislusnu polozku a 10---0
upravte ju pomocou pravého oto¢ného volica. o0
O —0 Sob
0 12 24
8:00 21°C
23:00 18°C
4 | Potvrdte zmeny. Q0O
5 | Vyberte polozku Sobota. Q-0
6 |Vyberte polozku Kopirovat. 1Qs-O
7 |Vyberte polozku Nedela. QO
8 |Vyberte polozku Prilepit. Q-0
Vysledok:
Definované pouzivatelom 1
Pon | —— ]
Uto | —— ]
Str [ ] — — ]
Stv ] — — ]
Pia [ ] — — ]
Sob [N— _ §E[e
Ned [m— 5N
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Premenovanie planu

1 | Vyberte ndzov aktudlneho planu. QO

Definované pouzivatelom 1
[T B & — — 1]
Uto [ —— 5]

Str ] E— — N
Stv ] E— — N
Pia [ — — ]

Sob O
Ned O

2 | Vyberte polozku Premenovat. Q-0
W odstranit
AI Premenovat’
{”b Vybrat'

3 | (volitelné) Ak chcete odstranit aktualny nazov planu, Q- @,

prechadzajte zoznamom znakov, kym sa nezobrazi symbol &.
Potom stlacenim tlacidla odstranite predchddzajuci znak. Tento
postup zopakujte pre kazdé pismeno z ndzvu planu.

4 | Ak chcete pomenovat aktualny plan, prechadzajte zoznamom O @,
znakov a potvrdte vybraty znak. Nazov planu moZe obsahovat
az 15 znakov.

5 |Potvrdte novy nazov. Q0O

INFORMACIE

Nie vSetky plany mozu byt premenované.

i

Priklad pouzitia: Pracujete v 3-zmenovej prevadzke
Ak pracujete v 3-zmenovej prevadzke, mdzete postupovat takto:

1 Naprogramujte 3 plany izbovej teploty a prisluSnym spdsobom ich nazvite.
Priklad: RannaZmena, DennaZmena a NocnaZmena

2 \Vyberte plan, ktory chcete aktudlne pouzivat.

5.8.4 Nastavenie cien energie

V systéme moZete nastavit nasledujlce ceny energie:
= fixnU cenu plynu,

= 3 Urovne ceny elektrickej energie,

= tyzdenny ¢asovac cien elektrickej energie.

Priklad: Ako nastavit ceny energie v pouzivatel'skom rozhrani?

Cena Hodnota v rozhrani Breadcrumb
Plyn: 5,3 eurocentu/kWh [7.6]=5.3

Elektrickd energia: 12 eurocentov/kWh |[7.5.1]=12

Nastavenie ceny plynu

1 |Prejdite na [7.6]: Nastav. pouzivatela>Cena plynu. QO

2 | Vyberte spravnu cenu plynu. @0

3 |Potvrdte zmeny. Q-0
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o INFORMACIE
l Hodnota ceny v rozsahu od 0,00~990 valut/kWh (2 zakladné hodnoty).

Nastavenie ceny elektrickej energie

1 |Prejdite na[7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Nastav. pouzivatela> Qs -O
Cena elektrickej energie>Vysoké/Stredné/Nizke.

2 | Vyberte spravnu cenu elektrickej energie. @0
Potvrdte zmeny. Q-0

4 |Zopakujte pre vsetky tri ceny elektrickej energie. —

. INFORMACIE

l Hodnota ceny v rozsahu od 0,00~990 valut/kWh (2 zédkladné hodnoty).

° INFORMACIE

l Ak nenastavite Ziadny plan, pouzije sa hodnota Vysoké pre Cena elektrickej
energie.

Nastavenie ¢asovaca ceny elektrickej energie

1 |Prejdite na [7.5.4]: Nastav. pouzivatela>Cena QO
elektrickej energie>Plan.

2 | Naprogramujte vyber pomocou obrazovky planovania. MéZete —
nastavit ceny Vysoké, Stredné a Nizke elektrickej energie
podla vasho dodavatela elektrickej energie.

3 | Potvrdte zmeny. Q-0
o INFORMACIE
l Hodnoty zodpovedaju hodnotdm ceny elektrickej energie pre Vysoké, Stredné a

Nizke ktoré boli predtym nastavené. Ak nenastavite Ziadny pldn, pouZije sa cena
elektrickej energie pre moznost Vysokeé.

Ceny elektrickej energie v pripade prispevku na kWh obnovitel'nej energie

Pri nastavovani cien energie mozno vziat do Uvahy prispevok. Hoci sa mozu
prevadzkové naklady zvysit, celkové prevadzkové naklady budu v pripade nahrady
nakladov optimalizované.

POZNAMKA
Nezabudnite upravit nastavenie cien energie na konci zuctovacieho obdobia.

Nastavenie ceny plynu v pripade prispevku na kWh obnovitel'nej energie

Vypocditajte hodnotu ceny plynu podla tohto vzorca:

= realna cena plynu+(prispevok/kWhx0,9)

Postup stanovenia ceny plynu najdete v Casti "Nastavenie ceny plynu" [» 44].
Nastavenie ceny elektrickej energie v pripade prispevku na kWh obnovitelnej
energie

Vypocitajte hodnotu ceny elektrickej energie podla tohto vzorca:

= realna cena elektrickej energie+prispevok/kWh

ETVH/X12S(U)18+23E + ETBH/X12E
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Priklad

Postup stanovenia ceny elektrickej energie ndjdete v casti "Nastavenie ceny
elektrickej energie" [» 45].

Uvédzame priklad a ceny alebo hodnoty pouzité v tomto priklade NIE SU presné.

Udaje Cena/kWh
Cena plynu 4,08

Cena elektrickej energie 12,49
Prispevok na obnovitelny ohrev za kWh |5

Vypocet ceny plynu

Cena plynu=realna cena plynu+(prispevok/kWhx0,9)
Cena plynu=4,08+(5x0,9)

Cena plynu=8,58

Vypocet ceny elektrickej energie

Cena elektrickej energie=redlna cena elektrickej energie+prispevok/kWh
Cena elektrickej energie=12,49+5

Cena elektrickej energie=17,49

Cena Hodnota v rozhrani Breadcrumb
Plyn: 4,08 /kWh [7.6]=8.6
Elektricka energia: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

5.9 Krivka podla pocasia

5.9.1 Co je krivka podla pocasia?

Prevadzka podla pocasia

Jednotka vyuZiva krivku podla pocasia, ak sa poZadovand teplota vody na vystupe
alebo teplota v nadrzi urcuje automaticky podla vonkajsej teploty. Na severnej
stene budovy je preto pripojena k snimacu teploty. Ak vonkajsia teplota klesne
alebo stupne, jednotka ju okamZite kompenzuje. Jednotka preto nemusi ¢akat na
spatnu vdzbu z termostatu, aby zvysila alebo zniZila teplotu vody na vystupe alebo v
nadrzi. KedZe reaguje rychlejsie, zabranuje vysokému narastu a poklesu vnutornej
teploty a teploty vody v kohutikoch.

Vyhoda
Prevadzka podla pocasia znizuje spotrebu elektrickej energie.
Krivka podla pocasia

Jednotka sa pri kompenzacii teplotnych rozdielov spolieha na krivku podla pocasia.
Tato krivka definuje, do akej miery sa musi liSit teplota v nddrZi alebo na vystupe
vody od vonkajsej teploty. KedZe gradient krivky zavisi od miestnych podmienok,
napriklad od podnebia a izolacie budovy, krivku moéZe upravit instalatér alebo
pouZzivatel.

Typy krivky podla pocasia
Existuju 2 typy kriviek podla pocasia:

Pouzivatelska referencna prirucka
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= 2-bodova krivka

= Krivka odchylky gradientu

To, ktory typ krivky pouzivate na Upravu, zdavisi od vasSich osobnych preferencii.
Pozrite si Cast "5.9.4 PouZivanie kriviek podla pocasia" [» 49].

Dostupnost

Krivka podla pocasia je k dispozicii pre:

= Hlavnu zénu — ohrev

= Hlavnu zénu — chladenie

= Vedlajsiu zonu — ohrev

= Vedlajsiu zénu — chladenie

Nadrz (dostupna len pre instalatérov)

i

INFORMACIE

Ak chcete vyuZivat prevadzku podla pocasia, spravne konfigurujte menovitd hodnotu
hlavnej zony, vedlajsej zony alebo nadrze. Pozrite si ¢ast "5.9.4 Pouzivanie kriviek
podla pocasia" [» 49].

5.9.2 2-bodova krivka

Krivku podla pocasia definujte pomocou tychto dvoch menovitych hodnét:
= Menovitad hodnota (X1, Y2)
= Menovitd hodnota (X2, Y1)

Priklad
S | -a
Y2
Y1
X1 X2 &)
Polozka Opis
a Vybratd zéna podla pocasia:
= %% Ohrev hlavnej z6ny alebo vedlajiej zény
- ¥ Chladenie hlavnej zony alebo vedlajsej zony
aE tepld voda pre domdcnost
X1, X2 |Priklady vonkajsej okolitej teploty
Y1,Y2 |Priklady poZadovanej teploty v nadrzi alebo teploty vody na vystupe.

lkona zodpoveda tepelnému emitoru prislusnej zony:
- E podlahové kurenie

- 5 jednotka s ventilatorom

« [T raditor

. D: nadrz na tepld vodu pre doméacnost
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Mozné akcie na tejto obrazovke

-0 Prejdite si hodnoty teploty.

O @ Zmente teplotu.

O Q@ Prejdite na nasledujicu teplotu.
Q:-O Potvrdte zmeny a pokracujte.

5.9.3 Krivka odchylky gradientu

Gradient a odchylka

Krivku podla pocasia (krivku PP) definujte podla gradientu a odchylky:

= Ak chcete inak zvysit alebo znizit teplotu vody na vystupe podla okolitej teploty,
zmente gradient. Ked vdm napriklad teplota vody na vystupe vo vSeobecnosti
vyhovuje, no okolitd teplota je prilis nizka, zvySte gradient tak, aby sa teplota
vody na vystupe zvySovala viac pri znizovani okolitej teploty.

= Ak chcete rovnomerne zvysit alebo zniZit teplotu vody na vystupe podla okolitej
teploty, zmente odchylku. Ked' je napriklad teplota vody na vystupe vidy o nieco
chladnejsia ako okolitad teplota, posurite odchylku nahor, aby sa teplota vody na
vystupe rovnomerne zvySovala podla kazdej okolitej teploty.

Priklady

Krivka podla pocasia po vybere gradientu:

7 ¢C

X1 X2 A

Krivka podla pocasia po vybere odchylky:

Y4

——

8 —a ---b

——e

X1 X2 &
Polozka Opis
a Krivka PP pred zmenami.
b Krivka PP po zmenach (priklad):
= Po zmene gradientu je nova preferovana teplota pri hodnote X1
nerovnomerne vyssia ako preferovana teplota pri hodnote X2.
= Po zmene odchylky je nova preferovana teplota pri hodnote X1
rovnomerne vyssia ako preferovana teplota pri hodnote X2.
c Gradient
d Odchylka
Pouzivatelska referenéna prirucka P DAIKIN ETVH/X125(U)18+23E + ETBH/X12E
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Polozka Opis

e Vybrata zéna podla pocasia:
= 4% Ohrev hlavnej zény alebo vedlajiej zény
= ¥ Chladenie hlavnej zony alebo vedlajsej zony

- (i tepld voda pre domdcnost

X1, X2 Priklady vonkajsej okolitej teploty

Y1,Y2,Y3, |Priklady poZzadovanej teploty v nadrzi alebo teploty vody na vystupe.
Y4 Ikona zodpovedad tepelnému emitoru prislusnej zony:

» [&: podlahové kurenie
= jednotka s ventildtorom
« [: radiator

. Ij: nadrzZ na tepld vodu pre domacnost

Mozné akcie na tejto obrazovke

©---0 Vyberte gradient alebo odchylku.
OO Zvyste alebo znizte gradient/odchylku.
O Q. Po vybere gradientu: nastavte gradient a prejdite na odchylku.

Po vybere odchylky: nastavte odchylku.

QO Potvrdte zmeny a vratte sa do podponuky.

5.9.4 PoutZivanie kriviek podla pocasia
Krivky podla pocasia konfigurujte nasledujicim spésobom:
Definovanie rezimu menovitej hodnoty

Ak chcete pouZivat krivku podla pocasia, musite definovat spravny reZzim menovitej

hodnoty:
Prejdite na rezim menovitej hodnoty... | Nastavte reZim menovitej hodnoty na
hodnotu...
Hlavna zéna - ohrev
[2.4]Hlavna zoéna >Rezim Kdrenie podla pocasia, pevné
ziadanej hodnoty chladenie ALEBO Podla pocasia
Hlavna zéna - chladenie
[2.4] Hlavna zo6na >Rezim Podla pocasia
ziadanej hodnoty
Vedlajsia zona — ohrev
[3.4] Vedlajsia zéna>Rezim Kdrenie podla pocasia, pevné
Ziadanej hodnoty chladenie ALEBO Podla pocasia
Vedlajsia zona — chladenie
[3.4] Vedlajsia zo6na>Rezim Podla pocasia
ziadanej hodnoty
Nadrz
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Prejdite na reZim menovitej hodnoty...

Nastavte rezim menovitej hodnoty na
hodnotu...

[5.B] Nadrz >Rezim ziadanej
hodnoty

Obmedzenie: Dostupné len pre

inStalatérov.

Podla pocasia

Zmena typu krivky podla pocasia

Ak chcete zmenit typ pre vsetky zény (hlavna + vedlajsia) a pre nadrz, prejdite na
polozku [2.E] Hlavna zoéna>Typ krivky PP.

Vybraty typ si moZete pozriet aj takto:

= [3.C] VedlajsSia z6na>Typ krivky PP

= [5.E]Nadrz > Typ krivky PP

Obmedzenie: Dostupné len pre instalatérov.

Zmena krivky podla pocasia

Zona

Prejdite na...

Hlavna zéna — ohrev

[2.5] Hlavna zdna>Krivka
kdrenia podla pocasia

Hlavna zéna — chladenie

[2.6] Hlavna zdna >Krivka
chladenia podla pocasia

Vedlajsia zona — ohrev

[3.5] Vedlajsia zdna >Krivka
kdrenia podla pocasia

Vedlajsia zona — chladenie

[3.6] Vedlajsia zdna >Krivka
chladenia podla pocasia

Nadrz

Obmedzenie: Dostupné len pre

inStalatérov.

[5.C]Nadrz > Krivka podla

pocasia

INFORMACIE

i @

Maximalna a minimalna menovita hodnota

Pre krivku nemdzete konfigurovat vyssiu alebo nizsiu teplotu, ako je nastavena
maximalna a minimalna menovitd hodnota pre prislusnid zénu alebo nadrz. Po
dosiahnuti maximalnej alebo minimalnej menovitej hodnoty sa krivka vyrovna.

PresnejSie nastavenie krivky podla pocasia: krivka odchylky gradientu

V nasledujucej tabulke je opisané, ako mozno presnejSie nastavit krivku podla

pocasia pre danu zénu alebo nadrz:

Vas pocit... PresnejSie nastavenie
gradientu a odchylky:
Pri beznej vonkajsej Pri nizkej vonkajsej Gradient Odchylka
teplote... teplote...

OK Chladno ™ —
OK Horuco Np —
Chladno OK Np ™
Chladno Chladno — ™

Pouzivatelska referencna prirucka
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Vas pocit... PresnejSie nastavenie
gradientu a odchylky:
Pri beZnej vonkajsej Pri nizkej vonkajsej Gradient Odchylka
teplote... teplote...

Chladno Horuco Np ™
Horuco OK 0 N
Horuco Chladno T™ N
Hordco Horlco — NJ

PresnejSie nastavenie krivky podla pocasia: 2-bodova krivka

V nasledujucej tabulke je opisané, ako mozno presnejSie nastavit krivku podla
pocasia pre danu zénu alebo nadrz:

5.10 Dalsie funkcie

5.10.1 Konfigurdcia ¢asu a datumu

Vas pocit... PresnejSie nastavenie s
menovitymi hodnotami:
Pri beZnej vonkajsej Pri nizkej vonkajsej | Y2@ | v1@ | x1@ | x2@
teplote... teplote...
oK Chladno ™ — ™ —
oK Horuco N — N —
Chladno oK — T — T
Chladno Chladno ™ ™ ™ ™
Chladno Horuco N ™ N2 ™
Horuco OK — N — Ny
Horuco Chladno ™ J ™ N2
Horuco Horuco J N% N% NV
@ Pozrite si Cast "5.9.2 2-bodova krivka" [» 47].
1 Prejdite na [7.2]: Nastav. pouzivatela>Cas/datum. (@O

5.10.2 Pouzivanie tichého rezimu

O tichom rezime

Tichy reZzim mbzete pouzit na zniZzenie hluku sposobeného vonkajsou jednotkou.
Znizi sa vSak tiez kapacita ohrevu a chladenia systému. K dispozicii je niekolko
Urovni tichého rezimu.

InStalatér moze:

= Uplne deaktivovat tichy rezim

= Manualne aktivovat Uroven tichého rezimu

= Povolit pouzivatelovi programovat plan tichého rezimu

= Konfigurovat obmedzenia na zdklade miestnych nariadeni

ETVH/X12S(U)18+23E + ETBH/X12E
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Ak inStalatér tuto moZnost povoli, pouzZivatel mbze programovat plan tichého
rezimu.

INFORMACIE

[ ]
l Ak je vonkajsia teplota pod nulou, odpord¢ame NEPOUZIVAT najniziu Uroven
tichého rezimu.

Kontrola aktivovania tichého rezimu
Ak sa na domovskej obrazovke zobrazi (@, je aktivny tichy rezim.
Naprogramovanie planu tichého rezimu

Obmedzenie: Je mozZné iba vtedy, ak je povolené inStalatérom.

1 |Prejdite na Cast [7.4.2]: Nastav. pouzivatela>Tichy> (Qec-O
Plan.

2 | Naprogramujte plan. —

Mozné C¢innosti: moZete pouZit nasledujlce predvolené
hodnoty definované systémom:

= Vypnuté

= Tichy

= TichSie

= Najtichs3ie

Viac informacii o planovani najdete v ¢asti "5.8.2 Pouzivanie a
programovanie planov" [» 36].

5.10.3 Pouzivanie dovolenkového rezimu

O dovolenkovom rezime

Pocas dovolenky moéZete dovolenkovy rezim pouZivat na Upravu Standardnych
planov bez toho, aby ste ich museli menit. Ak je aktivny dovolenkovy rezim,
prevadzka ohrevu/chladenia miestnosti a prevadzka teplej vody pre doméacnost sa
vypnu. Ochrana pred mrazom a prevadzka Anti-Legionella zostanu aktivne.

BeZny pracovny postup

Pouzivanie dovolenkového rezimu Standardne pozostava z tychto faz:
1 Aktivacia dovolenkového rezimu.
2 Nastavenie datumu zaciatku a ddtumu ukoncenia vasej dovolenky.

Kontrola aktivovania alebo spustenia reZimu dovolenky

Ak sa na domacej obrazovke zobrazuje , rezim dovolenky je aktivny.

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN ETVH/X12S(U)18+23E + ETBH/X12E
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Konfiguracia dovolenky

1 | Aktivujte rezim dovolenky. —

= Prejdite na [7.3.1]: Nastav. pouzivatela >Dovolenka > Qe O
Aktivacia.

7.3.1

Aktivacia

Od
Do

= Vyberte poloZku Zapnuté. @O

2 | Nastavte prvy denl dovolenky. —

= Prejdite na [7.3.2]: Od. QO
= Vyberte datum. ©---0

00
= Potvrdte zmeny. QO

3 |Nastavte posledny defi dovolenky. —

= Prejdite na [7.3.3]: Do. Q-0
= Vyberte datum. @0

O---03
= Potvrdte zmeny. Q-0

5.10.4 Pouzivanie siete WLAN

INFORMACIE

o
l Obmedzenie: Nastavenia siete WLAN su viditelné len po nainstalovani kazety siete
WLAN alebo modulu siete WLAN.

Informacie o kazete siete WLAN alebo module siete WLAN

Kazeta siete WLAN alebo modul siete WLAN (potrebny je len jeden z tychto dvoch
komponentov) pripaja systém k internetu. Ako pouzivatel potom moZete systém
ovladat cez aplikaciu ONECTA.

V pripade kazety siete WLAN sa vyZaduju nasledujuce komponenty:
D

g

V pripade modulu siete WLAN sa vyZaduju nasledujuce komponenty:

ETVH/X12S(U)18+23E + ETBH/X12E 4 DAIKIN Pouzivatelskd referencna prirucka
Daikin Altherma 3 H MT F+W 53
4P634888-1A—2022.08




5 | Prevadzka

)

00 ga

OR

o

a | Kazeta siete WLAN

Kazeta siete WLAN musi byt zasunuta do
pouzivatelského rozhrania.

Modul siete WLAN

Modul siete WLAN musi nainstalovat instalatér na
vnutornu jednotku (na vnutornu stranu predného
panela).

b |Smerovac

Dodava zakaznik.

¢ | Smartfon + aplikacia

(WbpaIkin )

V smartféne pouZivatela musi byt nainstalovand
aplikdcia ONECTA. Pozrite si:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

Konfigurdcia

Ak chcete konfigurovat aplikaciu ONECTA, postupujte podla pokynov v aplikacii. Pri
tomto postupe suU na pouzivatelskom rozhrani potrebné nasledujice operacie a

informacie:

D
& Profil pouzivatela

(l) Prevadzka

7" Bezdrotova brana

[l Poruchy
@) Miestnost

[D] Bezdrétova brana

[D.1] Rezim

[D.2] ReStartovat

[D.3] WPS

[D.4] 0dstranit z cloudu

[D.5] Pripojenie k domdcej sieti

]
]
]
]
]
]

[D.6] Pripojenie ku cloudu

[D.1] Rezim: ZAPNITE rezim AP (= kazeta siete WLAN aktivna ako pristupovy bod):

1 |Prejdite na [D.1]: Bezdrétova brana > Rezim. QO

2 |Naobrazovke Povolit rezim AP vyberte moZnost Ano. e

[D.2] ReStartovat: resetujte kazetu siete WLAN:

1 |Prejdite na [D.2]: Bezdrétova brana>ReStartovat. QO

2 | Naobrazovke ReStartovat branu vyberte moZznost OK. (@s:-O

[D.3] WPS: kazetu siete WLAN pripojte k smerovacu:

INFORMACIE

o
l Tuto funkciu mozete pouzivat len vtedy, ak ju podporuje verzia softvéru siete WLAN
a verzia softvéru aplikacie ONECTA.

1 |Prejdite na [D.3]: Bezdrétova brana > WPS. QO

Pouzivatelska referencna prirucka
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2 |Na obrazovke WPS vyberte moZnost Ano. Q-0
[D.4] 0dstranit z cloudu: odstrante kazetu siete WLAN z cloudu:
1 |Prejdite na [D.4]: Bezdrétova brdana>O0Odstranit z QO
cloudu.
2 |Naobrazovke Odstranit z cloudu vyberte moZnost Ano. HGEe)
[D.5] Pripojenie k domacej sieti: pozrite sistav pripojenia k domacej sieti:
1 |Prejdite na ¢ast [D.5]: Bezdrétova brana>Pripojenie k QO
domacej sieti.

2 | Pozrite si stav pripojenia: QO
= Odpojené od [WLAN_SSID]
= Pripojené k(u) [WLAN_SSID]

[D.6] Pripojenie ku cloudu: pozrite si stav pripojenia ku cloudu:

1 |Prejdite na Cast [D.6]: Bezdrotova brana >Pripojenie QO
ku cloudu.

2 | Pozrite si stav pripojenia: QO

= Nepripojené

= Pripojené
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6 Tipy na Usporu energie

Tipy tykajuce sa izbovej teploty

Zaistite, aby poZadovand izbova teplota nebola NIKDY prili§ vysoka (v rezime
ohrevu) ani prili§ nizka (v reZime chladenia). VZDY musi zodpovedat skuto¢nym
potrebam. Kazdy usetreny stupen dokaze usetrit az 6% nakladov na ohrev/
chladenie.

NEZVYSUJTE/NEZNIZUJTE pozadovanu izbovu teplotu, aby ste urychlili ohrev/
chladenie miestnosti. Miestnost sa NEZOHREJE/NEOCHLADI rychlejsie.

Ak suU sucastou rozloZzenia systému emitory s pomalsim ohrevom (napriklad
podlahové kurenie), vyhybajte sa velkym vykyvom v poZadovanej izbovej teplote
a NENECHAITE izbovu teplotu prilis klesnut/stupnut. Opatovny ohrev/chladenie
miestnosti bude vyZadovat viac ¢asu a energie.

Na Standardny ohrev alebo chladenie miestnosti pouZivajte tyZzdenny plan.

V pripade potreby moézete plan jednoducho zmenit:

- Na kratSie obdobia: mbzete potlacit naplanovanu izbovu teplotu aZz do daldej
naplanovanej cinnosti. Priklad: Ak mate oslavu alebo na par hodin odchadzate
z domu.

- Na dlhsie obdobia: méZete pouzit rezim dovolenky.

Tipy tykajuce sa teploty na vystupe vody

V rezime ohrevu prinesie nizsSia pozadovana teplota na vystupe vody nizsiu
spotrebu energie a vyssi vykon. V pripade rezimu chladenia plati opacny princip.
V zdavislosti od tepelného emitora nastavte pozadovanu teplotu na vystupe vody.

Priklad: Podlahové kurenie je navrhnuté na nizsiu teplotu na vystupe vody ako
radidtory a konvektory tepelného cerpadla.

Tipy tykajuce sa teploty v nadrZi na tepli vodu pre domdacnost

V pripade Standardnej spotreby teplej vody pre domdcnost pouZivajte tyzdenny
plan (LEN v naplanovanom rezime).

- Naprogramujte systém na ohrievanie nadrze na tepll vodu pre doméacnost na
vopred nastavenu hodnotu (Pohodlny = vyssia teplota v nadrzi na tepld vodu
pre domacnost) pocas noci, pretoze potreba ohrevu miestnosti je vtedy
mensia.

- Ak ohrev néadrie na tepld vodu pre domécnost raz za noc NESTACI
naprogramujte systém tak, aby dodatocne ohrieval nadrZ na tepld vodu pre
domécnost na nastavenu hodnotu (Usporny = nizéia teplota v nadrzi na teplu
vodu pre domacnost) pocas dna.

Zabezpelte, aby poZadovand teplota v nadrZi na tepld vodu pre domacnost
NEBOLA prilis vysokd. Priklad: Po instalacii denne znizujte teplotu v nadrizi
na teplt vodu pre domacnost o 1°C a kontrolujte, ¢i mate stale dostatok teplej
vody.

Naprogramujte ZAPNUTIE Cerpadla na tepld vodu pre domadacnost LEN na tie ¢asti
dnia, ked okamzite potrebujete teplu vodu. Priklad: Rano a vecer.
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7 UdrZba a servis

7.1 Prehlad: udrzba a servis

Instalatér musi vykonat ro¢nd udrzbu. Cislo kontaktu/&islo linky pomoci najdete v
pouzivatelskom rozhrani.

1 |Prejdite do ponuky [8.3]: Informacie > Informacie o QO
predajcovi.

Ako koncovy pouZivatel musite:
= Priestor okolo jednotky udrziavajte Cisty.

= Cistit pouzivatelské rozhranie makkou navlhéenou tkaninou. NEPOUZIVAITE
Ziadne Cistiace prostriedky.

= Pravidelne kontrolujte, ¢i je tlak vody nad hodnotou 1 bar.

Chladiaca zmes

Tento vyrobok obsahuje fluérované sklenikové plyny. NEVYPUSTAITE plyny do
ovzdusia.

Typ chladiva: R32
Hodnota potencialu globalneho oteplovania: 675

V zavislosti od platnych pravnych predpisov méZu byt potrebné pravidelné kontroly
Uniku chladiacej zmesi. Viac informacii ziskate u vasho instalatéra.

VAROVANIE: HORLAVY MATERIAL
Chladivo vnutri tejto jednotky je mierne horlavé.

VAROVANIE
® Chladivo vo vnutri jednotky je stredne horlavé, ale v normdalnom pripade

NEUNIKA. Ak chladivo unikd vo vnutri miestnosti a prichadza do kontaktu s
plamenom horaka, ohrievacom alebo varicom, méze to mat za nasledok vznik
poziaru a/alebo tvorbu skodlivého plynu.

* Vypnite vSetky spalovacie vykurovacie zariadenia, miestnost vyvetrajte a
skontaktujte sa s predajcom, u ktorého ste jednotku kupili.

= Jednotku NEPOUZIVAITE, kym servisna osoba nepotvrdi ukonéenie opravy ¢asti,
kde unika chladivo.

c VAROVANIE
= NEPREPICHUIJTE a ani nespalujte diely cyklu chladiva.

= NEPOUZIVAJTE iné prostriedky na ¢&istenie alebo na zrychlenie procesu
odmrazovania nez tie, ktoré odporuca vyrobca.

= Uvedomte si, Ze chladivo vo vnutri systému je bez zapachu.

POZNAMKA
Pouzitelna legislativa fluérovanych sklenikovych plynov vyzaduje, aby napli chladiva

jednotky bola zobrazena tak v hmotnosti, ako aj v ekvivalente CO,.

Vzorec pre vypocet mnoistva v tondch ekvivalentu CO,: Globdlna hodnota
potencialu oteplovania chladiva x celkové mnozstvo chladiva [v kg] / 1 000

Viac informacii ziskate u vasho instalatéra.
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8 Odstranovanie problémov

Kontakt

V pripade vyskytu symptémov uvedenych nizsie mbzete skusit problém vyriesit
sami. V pripade akychkolvek inych problémov sa obratte na svojho instalatéra. Cislo
kontaktu/¢islo linky pomoci najdete v pouzivatelskom rozhrani.

1 |Prejdite do ponuky [8.3]: Informacie > Informacie o Q-0
predajcovi.

8.1 Zobrazenie textu Pomocnika v pripade poruchy

V pripade poruchy sa v zdvislosti od zdvaznosti na domovskej obrazovke zobrazi
toto:

AUAY chyba
- N\ porucha
Kratky a dlhy popis poruchy ziskate takto:

1 |Stlacenim lavého otocného voli¢a otvorte hlavnu ponuku a QO
prejdite do ponuky Poruchy.

Vysledok: Na obrazovke sa zobrazi kratky popis chyby a kéd
chyby.

2 | Na obrazovke chyby stlacte tlacidlo 2. ?

Vysledok: Na obrazovke sa zobrazi dlhy popis chyby.

8.2 Kontrola histérie poruch

Podmienky: Urover pouZivatelského povolenia je nastavend na pokrocilého
koncového pouzivatela.

1 |Prejdite na [8.2]:Informacie >Histéria poruch. QO

Zobrazuje sa zoznam najcastejsich poruch.
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8.3 Symptdm: v obyvacke je vam prilis chladno (horuco)

Mozna pricina

Ndprava

Pozadovanad izbova teplota je prilis nizka
(vysokad).

Zvyste (znizte) pozadovanu izbovu
teplotu. Pozrite si ¢ast "5.6.4 Zmena
poZadovanej izbovej teploty" [» 29].

Ak sa problém denne opakuje,
vykonajte jeden z nasledujucich krokov:

= ZvySte (znizte) vopred nastavenu
hodnotu poZadovanej izbovej teploty.
Pozrite si cast "5.8.1 PouZivanie
predvolenych hodndét" [» 35].

= Upravte plan izbovej teploty. Pozrite

si Casti "5.8.2  PouZivanie a
programovanie planov" [» 36] a
"5.8.3 Obrazovka planu:
priklad" [» 40].

Nemozno dosiahnut poZzadovanu izbovu
teplotu.

V zavislosti od tepelného emitora zvyste
pozadovanu teplotu na vystupe vody.
Pozrite si ¢ast "5.6.5 Zmena
pozadovanej teploty vody na

vystupe" [» 30].

Krivka podla pocasia je nastavena
nespravne.

Upravte krivku podla pocasia. Pozrite si
Cast "5.9 Krivka podla pocasia" [» 46].
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8.4 Symptodm: Voda z vodovodu je prilis studena

Mozna pricina Ndprava

Tepld voda pre domdcnost sa minulaz | Ak okamZite potrebujete tepld vodu pre
dovodu nezvycajne vysokej spotreby. domacnost, aktivujte rezim Vykonna
prevadzka nddrze na tepll vodu pre
domacnost. Takto sa viak spotrebuje
viac energie. Pozrite si ¢ast

"5.7.6 Pouzivanie rezimu silného vykonu
na pripravu teplej vody pre

domacnost" [» 35].

PoZadovana teplota v nadrzi na teplu
vodu pre domacnost je prilis nizka.

Ak sa problém denne opakuje,
vykonajte jeden z nasledujucich krokov:

= ZvySte nastavenu hodnotu teploty v
nadrzi na tepld vodu pre domdcnost.
Pozrite si cast "5.8.1 PouZivanie
predvolenych hodnét" [» 35].

= Upravte plan teploty v nadrzi na tepld
vodu pre domacnost. Priklad:
Naprogramujte  dodatocny  ohrev
nadrze na tepld vodu pre domdacnost
na nastavend hodnotu (Usporna
ziadand hodnota = nizsia teplota v
nadrzi) pocas dna. Pozrite si Casti
"5.8.2 Pouzivanie a programovanie
planov" [r 36] a "5.8.3 Obrazovka
planu: priklad" [» 40].

8.5 Symptom: porucha tepelného Cerpadla

Ked doéjde k zlyhaniu prevadzky tepelného cerpadla, zaloiny ohrievac alebo
ohrievac¢ s pomocnym cerpadlom mdze sluzit ako nudzovy ohrievac. Automaticky
alebo po manudlnom zasahu preberie funkciu ohrevu.

= Ked'je funkcia Nudzovy rezim nastavena na moznost Automaticky a dojde k
poruche tepelného Cerpadla:

- Pre model ETVH/X: zaloiny ohrieva¢ automaticky prevezme pripravu teplej
vody pre domacnost a ohrevu miestnosti.

- Pre model ETBH/X: zdlozny ohrieva¢ automaticky prevezme zataZenie pri
ohreve a ohrieva¢ s pomocnym cerpadlom vo volitelnej nadrzi automaticky
prevezme pripravu teplej vody pre domacnost.

= Ked' je funkcia Nudzovy rezim nastavend na moznost Manualne a dojde k
zlyhaniu prevadzky tepelného cerpadla, funkcie pripravy teplej vody pre
domacnost a ohrevu miestnosti prestanu fungovat.

Ak ich chcete obnovit manudlne prostrednictvom pouZzivatelského rozhrania,
prejdite na obrazovku hlavnej ponuky Poruchy a potvrdte, ¢i mdze zdloiny
ohrievac alebo ohrievac s pomocnym c¢erpadlom prebrat funkciu ohrevu.

Pouzivatelska referencna prirucka

60

4 DAIKIN ETVH/Xl?S(U)18+23E + ETBH/X12E
Daikin Altherma 3 H MT F+W
4P634888-1A —2022.08



8 | Odstraniovanie problémov

= Pripadne ked je funkcia NUdzovy rezim nastavena na moznost:

- autom. zniz. SH/zap. TVD, ohrev miestnosti je zniZzeny, ale tepla voda

pre domacnost je stale k dispozicii.

- autom. zniz. SH/vyp. TVD, ohrev miestnosti je znizeny a tepld voda pre

domadcnost NIE JE k dispozicii.

- autom. norm. SH/vyp. TVD, ohrev miestnosti funguje normalne, ale tepld

voda pre domdcnost NIE JE k dispozicii.

Rovnako ako v reZime Manualne, jednotka mbZe prebrat celé zataZenie vyuZzitim
zadloZzného ohrievaca alebo ohrievaca s pomocnym cCerpadlom, ak pouZivatel tuto

moZnost aktivuje na obrazovke hlavnej ponuky Poruchy.

V pripade poruchy tepelného Cerpadla sa na pouZivatelskom rozhrani zobrazi ikona

L alebo AN,

Mozna pricina

Ndprava

Tepelné Cerpadlo je poskodené.

Pozrite si ¢ast "8.1 Zobrazenie textu
Pomocnika v pripade poruchy" [» 58].

INFORMACIE

i @

Ked' zéloZny ohrievac alebo ohrievac¢ s pomocnym cerpadlom prevezme zatazenie pri
ohreve, spotreba elektrickej energie bude vyrazne vyssia.

8.6 Symptom: po spusteni do prevadzky sa zo systému ozyvaju zvuky

bublania

Mozna pricina

Ndprava

V systéme je vzduch.

Vypustite zo systému vzduch.®

Nespravna hydraulickd rovnovaha.

Tieto kroky vykondva instalatér:

1 Spustite vyvadZenie hydraulického
systému a zaructe, Ze je medzi

emitormi
prietok.

rovnomerne

2 Ak nie je hydraulické vyvaZeni
nastavenia

dostatocné, zmente
obmedzenia cerpadla
[9-0E], ak sa pouzivaju).

([9-0D]

rozdeleny

e

a

Rézne poruchy.

Skontrolujte, ¢i sa na domovskej
obrazovke pouZivatelského rozhrania
zobrazuje symbol L alebo /N, Viac
informacii o poruche ndjdete v Casti
"8.1 Zobrazenie textu Pomocnika v
pripade poruchy" [» 58].

@ vzduch odporti¢ame vypustat pomocou funkcie na vypustenie vzduchu jednotky (tento
krok musi vykonat instalatér). Pri vypustani vzduchu z tepelnych emitorov alebo kolektorov

majte na pamati nasledujuce skutoénosti:
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VAROVANIE
Vypustenie vzduchu z tepelnych emitorov alebo kolektorov. Pred vypustenim

vzduchu z tepelnych emitorov alebo kolektorov skontrolujte, ¢i sa na domovskej

obrazovke pouzivatelského rozhrania zobrazuje symbol Q alebo &
= Ak sa nezobrazuje, vzduch mozete vypustit okamzite.

= Ak sa symbol zobrazuje, uistite sa, ¢i je miestnost, v ktorej chcete vypustit vzduch,
dostatocne vetrana. Dovod: pri vypustani vzduchu z tepelnych emitorov alebo
kolektorov méze chladivo unikat do vodného okruhu a nasledne do miestnosti.

Pouzivatelska referencna prirucka 4 DAIKIN ETVH/X12S(U)18+23E + ETBH/X12E
62 Daikin Altherma 3 H MT F+W
4P634888-1A —2022.08



9 | Premiestnenie

9 Premiestnenie

9.1 Prehlad: premiestnenie

Ak chcete premiestnit stcasti systému, obrétte sa na instalatéra. Cislo kontaktu/
¢islo linky pomoci najdete v pouzivatelskom rozhrani.

1 |Prejdite do ponuky [8.3]: Informacie > Informacie o QO
predajcovi.
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10 | Likvidacia
10 Likvidacia

POZNAMKA
Systém sa NEPOKUSAJTE demontovat sami: demontd? systému, likvidaciu chladiacej

zmesi, oleja a ostatnych casti zariadenia MUSI prebiehat v sitlade s platnymi
pravnymi predpismi. Jednotky je NUTNE likvidovat v $pecidlnych zariadeniach na
spracovanie odpadu, ¢im je mozné dosiahnut jeho opatovné vyuZitie, recyklaciu a
obnovu.
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11 Slovnik

Tepla voda pre domacnost
Teplad voda pouZivand v lubovolnom type budovy na domace Ucely.

Teplota na vystupe vody
Teplota vody na vystupe jednotky.

Predajca
Obchodny distributor produktu.

Opravneni instalatéri
Technicky pracovnik kvalifikovany na instalaciu produktu.

Pouzivatel
Osoba, ktora je vlastnikom vyrobku a/alebo vykonava obsluhu vyrobku.

Platné pravne predpisy
Vsetky medzindrodné, eurdpske, ndrodné a miestne smernice, zakony,
nariadenia alebo zakonniky vztahujuce sa a uplatnitelné na urcity produkt
alebo oblast.

Servisna spoloénost
Spolo¢nost kvalifikovanad vykondvat alebo koordinovat poZzadované opravy
produktu.

Navod na instalaciu
Ndvod na instalaciu uréeny pre urcity vyrobok alebo pouzitie vysvetluje ako
ho inStalovat, konfigurovat a udrziavat.

Navod na obsluhu
Navod na obsluhu urceny pre urcity vyrobok alebo pouZzitie vysvetluje ako
ho pouzivat.

PrisluSenstvo
Stitky, navody, informa&né karty a vybavenie, ktoré sa dodava s produktom
a musi sa nainstalovat podla pokynov v prislusnej dokumentacii.

Nadstandardna vybava
Prislusenstvo vyrobené alebo schvélené spolo¢nostou Daikin, ktoré mozno
podla pokynov v prislusnej dokumentacii kombinovat s produktom.

Zabezpeci sa na mieste
Prislusenstvo NEVYROBENE spolo¢nostou Daikin, ktoré mozno podla
pokynov v prislusnej dokumentacii kombinovat s produktom.
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12 Nastavenia vykonavané instalatérom:

tabulky, ktoré vyplfia instalatér

12.1 Sprievodca konfiguraciou

Nastavenie

Vyplnte...

Systém

Typ vnutornej jednotky (lenna
Citanie)

Typ zalozného ohrievaca[9.3.1]
(len na Citanie)

Teplad uzitkova voda[9.2.1]

Nudzovy rezim[9.5]

Pocet zon [4.4]

Systém plneny glykolom
(nastavenie pola prehladu [E-0D])

Kapacita pridavného ohrievaca
[9.4.1] (ak sa pouziva)

Zalozny ohrievac

Napatie [9.3.2]

Konfigurdacia [9.3.3]

Stupen vykonu 1[9.3.4]

Pridavny stupen vykonu 2[9.3.5]
(ak sa pouziva)

Hlavna zodna

Typ emitora [2.7]

Regulacia [2.9]

Rezim ziadanej hodnoty [2.4]

P1lan [2.1]

Typ krivky PP [2.E]

VedlajsSia zoéna (len ak je parameter [4.4]=1, dudlna zdna)

Typ emitora[3.7]

Regulacia (len na Citanie) [3.9]

Rezim ziadanej hodnoty [3.4]

Plan[3.1]

Typ krivky PP [3.C] (len na Citanie)

Nadrz (ak sa pouziva)
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inStalatér

Nastavenie

Vyplite...

Rezim zahrievania [5.6]

Komfortna ziadana hodnota[5.2]

Usporna ziadana hodnota [5.3]

Ziadana hodnota opatovného
ohrevu [5.4]

Rezim ziadanej hodnoty [5.B]

Typ krivky PP [5.E] (len na itanie)

12.2 Ponuka nastaveni

Nastavenie

Vyplite...

Hlavna zodna

Typ vonkajsieho termostatu
[2.A]

Vedlajsia zona (ak sa pouziva)

Typ vonkajsieho termostatu
[3.A]

Informacie

Informacie o predajcovi [8.3]
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