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1 | Tietoa tasté asiakirjasta

1 Tietoa tasta asiakirjasta

Haluamme kiittda sinua ostettuasi taman tuotteen. Huomaa:

= Lue asiakirjat huolellisesti ennen kayttoliittyman kayttod, jotta voisit varmistaa
parhaan mahdollisen kadyton.

= Pyyda asentajaa kertomaan sinulla asetuksista, jotka han maaritti jarjestelmaasi.
Tarkista, onko asentaja tayttanyt asentajan asetustaulukon. Jos El, pyyda hanta
tekemaan niin.

= Sailyta asiakirja myohempaa kayttoa varten.
Kohdeyleisd
Loppukayttajat
Asiakirjasarja
Tama asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:
= Yleiset varotoimet:
- Turvallisuusohjeet, jotka on luettava ennen asennusta
- Muoto: Paperi (sisdyksikon pakkauksessa)
= Kdyttéopas:
- Pikaopas peruskayttoon
- Muoto: Paperi (sisdyksikon pakkauksessa)
= Kayttajan viiteopas:

- Tarkat vaihekohtaiset ohjeet ja taustatietoja peruskayttoon ja edistyneeseen
kayttoon

- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu. Hae yksikkdsi
malli hakutoiminnolla Q.

= Asennusopas — ulkoyksikko:
- Asennusohjeet

- Muoto: Paperi (ulkoyksikon pakkauksessa)
= Asennusopas — sisdyksikko:
- Asennusohjeet
- Muoto: Paperi (sisdayksikon pakkauksessa)
= Asentajan viiteopas:
- Asennuksen valmistelu, hyvat menettelytavat, viitetiedot jne.

- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa https://www.daikin.eu. Hae yksikkosi
malli hakutoiminnolla Q.

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla saatavilla alueesi
Daikin-sivustolta tai asentajan kautta.

Alkuperéiset ohjeet on kirjoitettu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat alkuperaisten
ohjeiden kaannoksia.
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1 | Tietoa tasta asiakirjasta

ONECTA -sovellus

Jos asentaja on maarittanyt ONECTA -sovelluksen, voit
kayttaa sita jarjestelman tilan ohjaamiseen ja seurantaan.
Lisatietoja:

PV DAIKIN

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

DR

[=] %2
HUOMIO
Paivita Daikin Altherma -kayttoliittyman laiteohjelmisto uusimpaan versioon.

Navigointikohdat

Navigointikohtien (esimerkki: [5.6]) avulla voit selvittdd, missa kayttoliittyman
valikkorakenteessa olet.

1 | Navigointikohtien ottaminen kdytt6on: Paina ohjepainiketta ?
aloitusndytdssa tai padvalikkondytdssa. Navigointikohdat
nakyvat ndaytdon vasemmassa ylakulmassa.

2 | Navigointikohtien ottaminen pois kdytosta: Paina ?
ohjepainiketta uudelleen.

Myds tama asiakirja mainitsee navigointikohdat. Esimerkki:

1 |Avaa[5.6]: Varaaja >Lammitystila. QO

Tama tarkoittaa:

1 |Aloitusnaytostd alkaen kddanna vasenta valitsinta ja siirry -0
kohtaan Varaaja.

)

r‘L Varaaja
2 | Siirry alivalikkoon painamalla vasenta valitsinta. @O
3 |K&anna vasenta valitsinta ja mene kohtaan Lammitystila. ©:0

5 Lammitystila

4 |Siirry alivalikkoon painamalla vasenta valitsinta. QO

1.1 Varoitusten ja symbolien merkitys

VAARA
Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
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1 | Tietoa tasté asiakirjasta

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa sahkoiskuun.

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa palovammaan tai paleltumaan aarimmadisen
kuumien tai kylmien lampotilojen vuoksi.

> B

VAARA: RAJAHDYSVAARA

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa rajahdykseen.

‘
S

>

VAROITUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

HUOMAUTUS

Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievaan tai keskivaikeaan loukkaantumiseen.

HUOMIO

Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja.

TIETOJA

Tarkoittaa hyodyllisia vinkkeja tai lisdtietoja.

-1 @ B B P

Yksikossa kaytetyt symbolit:

Symboli Selitys

I::I—i] Lue asennus- ja kdyttoohje sekd johdotusohjeet ennen
asennusta.

@ Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja

huoltotoimenpiteiden suorittamista.

H:I:H Lisatietoja on asentajan ja kayttajan viiteoppaassa.

‘ﬁ Yksikko sisaltaa pyorivia osia. Ole varovainen huoltaessasi tai
tarkastaessasi yksikkoa.

Asiakirjoissa kdytetyt symbolit:

Symboli Selitys

[Imaisee kuvan otsikkoa tai viittausta siihen.
Esimerkki: "® 1-3 Kuva otsikko" tarkoittaa "Kuva 3 luvussa
1".

@ [Imaisee taulukon otsikkoa tai viittausta siihen.
Esimerkki: "= 1-3 Taulukko otsikko" tarkoittaa "Kuva 3
luvussa 1".

Kayttajan viiteopas |4 DA’K’N CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3

6

R32 Split Series — ldmminvesivaraaja (180 1/230 1)
4P779552-1 - 2025.01



2 | Kayttajan turvallisuusohjeet

2 Kayttajan turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -maarayksia.

2.1 Yleista

é VAROITUS
Jos ET ole varma siitd, kuinka laitetta kaytetdan, ota

yhteytta asentajaan.

é VAROITUS
Tata laitetta saavat kayttaa vahintaan 8-vuotiaat lapset ja
henkildt, joilla on rajoittunut fyysinen, aistimuksellinen tai
henkinen kapasiteetti tai joilla ei ole riittavasti kokemusta
ja tietdmysta, jos he ovat saaneet valvontaa tai opastusta
laitteen turvallisesta kdytdsta ja ymmartavat siihen liittyvat
vaarat.

ALA anna lasten leikkia laitteella.

Lapset EIVAT saa suorittaa puhdistamista ja kayttdjan
huoltoa ilman valvontaa.

é VAROITUS
Sahkdiskujen ja tulipalon valttamiseksi:

= ALA huuhtele yksikkoa.
= ALA kayta yksikkoa, jos katesi ovat marat.

= ALA aseta mitdan vetta sisaltavia astioita yksikon paalle.

fﬁ HUOMAUTUS
= ALA aseta mitdan esineit tai laitteita yksikon paalle.

= ALA kiiped yksikon paalle tai istu tai seiso sen paalla.

= Yksikoissa on seuraava symboli:
|

Se tarkoittaa, etta sahko- ja elektroniikkalaitteita El saa laittaa lajittelemattomaan
talousjatteeseen. Ala yritd purkaa jarjestelmai itse: jérjestelmdn purkaminen
sekd kylmaaineen, oljyn ja muiden materiaalien kasitteleminen on jatettava
valtuutetun asentajan tehtavdksi sovellettavien lakisadteisten maaraysten
mukaisesti.

Yksikdt TAYTYY kasitelld erikoistuneessa kasittelylaitoksessa uudelleenkayttos,
kierratysta ja talteenottoa varten. Huolehtimalla siitd, ettd tuote havitetdan
asianmukaisesti, autat estamaan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistolle
ja ihmisten terveydelle. Voit kysya lisdtietoja asentajalta tai paikallisilta
viranomaisilta.

CKHWS180+CKHWS(U)230BV3 P DAIKIN Kayttajan viiteopas
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2 | Kayttdjan turvallisuusohjeet

= Paristoissa on seuraava symboli:

)4

Se tarkoittaa, ettd paristoja El saa laittaa lajittelemattomaan talousjatteeseen. Jos
symbolin alapuolella on kemiallinen merkki, kyseinen kemiallinen merkki
tarkoittaa, ettd paristo sisaltda raskasmetallia tietyn rajan ylittdvan maardn
verran.

Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat: Pb: lyijy (>0,004%).

Kaytetyt  paristot on  kdsiteltdva  erikoistuneessa  kdsittelylaitoksessa
uudelleenkayttéa varten. Huolehtimalla siitd, ettd kaytetyt paristot havitetdan
asianmukaisesti, autat estamadan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistolle
ja ihmisten terveydelle.

2.2 Ohjeet turvallista kayttoa varten

‘@ VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA
Yksikon sisalla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa.

é VAROITUS
Laite tulee sadilyttada niin, etta sille ei tule mekaanista

vahinkoa. Se on sdilytettava hyvin tuuletetussa huoneessa,
jossa ei ole jatkuvasti toiminnassa olevia palonlahteita
(esimerkiksi avoliekit, kaasulaite tai sahkolammitin).

é VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

= ALA kayta muita kuin valmistajan suosittelemia
puhdistusaineita tai yritd nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

= Huomaa, ettd jarjestelmdssa oleva kylmaaine on
hajutonta.

é VAROITUS
= Yksikon sisalla oleva kylmadaine on lievasti tulenarkaa

mutta ei yleensa vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa
huoneeseen  ja  joutuu kontaktiin polttimen,
lammittimen tai keittotason liekin kanssa, seurauksena
voi olla tulipalo tai vahingollisen kaasun muodostumista.

= Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

= Ala kaytd vyksikkéd ennen kuin huoltohenkilé on

vahvistanut, etta osa, josta kylmaainetta vuosi, on
korjattu.

Kayttajan viiteopas
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2 | Kayttajan turvallisuusohjeet

é VAROITUS
limanpoiston lammityspiiri lampimalle kayttévedelle.
Tarkista ennen ilman poistamista, nakyyko kayttoliittyman
aloitusnaytdssa L\ tai AN,

= Jos ei nay, voit suorittaa ilmanpoiston heti.

= Jos nakyy, varmista, ettda huone, jossa haluat suorittaa
ilmanpoiston, on riittavasti ilmastoitu. Syy: Laitteiston
rikkoutuessa vesipiiriin voi vuotaa kylmaainetta, ja sita
kautta  huoneeseen, johon  poistat lampiman
kayttoveden lammityspiirin ilman.

CKHWS180+CKHWS(U)230BV3 P DAIKIN Kayttajan viiteopas
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3 | Tietoja jarjestelmasta

3 Tietoja jarjestelmasta

Riippuen jarjestelman asennuksesta, jarjestelma voi:

= Ldmpiman kdyttdveden tuottaminen

3.1 Tyypillisen jarjestelman kaavion osat

>oToO

A

&l

Ulkoyksikdn [dmpdpumppu
Lamminvesivaraaja

Sisdyksikon kayttoliittyma

Tekninen huone. Esimerkki: Autotalli.

Kayttajan viiteopas
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4 | Pikaopas

4 Pikaopas

4.1 Kayttooikeustaso

Valikkorakenteesta luettavissa ja muokattavissa olevien tietojen maéara riippuu
kayttooikeustasostasi:

= Kayttaja: Vakiotila
= Edistynyt loppukdyttaja: Voit lukea ja muokata enemman tietoja

Kayttooikeustason muuttaminen

1 |Siirry kohtaan [B]: Kayttajaprofiili. -0

B

8 Kayttajaprofiili

2 | Syota kayttooikeustasoa vastaava PIN-koodi. —

= Selaa numeroluetteloa ja muuta valittua numeroa. O+,
= Liikuta kohdistinta vasemmalta oikealle. -0
= Vahvista PIN-koodi ja jatka. QO

Kayttdjan PIN-koodi
Kadyttajaoikeustason Kayttaja PIN-koodi on 0000.

Kayttaja

0000

Edistyneen kadyttajan PIN-koodi

Kayttajaoikeustason Edistynyt loppukdyttdaja PIN-koodi on 1234. Kayttajalle
nakyy nyt lisaa valikkokohteita.

Edistynyt loppukayttaja

1234

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
R32 Split Series — lamminvesivaraaja (180 1/230 1)
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4 | Pikaopas

4.2 Lammin kayttovesi

Varaajan lammitystoiminnan kytkeminen PAALLE tai POIS

HUOMIO

Desinfiointitila. Vaikka kytkisit varaajan lammitystoiminnan POIS paalta ([C.3]:
Kaytto > Varaaja), desinfiointitila pysyy aktiivisena. Jos kytket sen pois paalta
desinfioinnin ollessa kdynnissa, AH-00-virhe tapahtuu.

1 |Siirry kohtaan [C.3]: Kayttd > Varaaja. QO
c3 Kayttd
Varaaja Pois
paalta
2 | Asetatoiminta tilaan Paalla tai Pois paalta. 0@

Varaajan lampétilan asetuspisteen muuttaminen

Vain uudelleenlammitys -tilassa voit kayttda varaajan ldmpétilan
asetuspistenayttdoa lampiman veden lampotilan katsomiseen ja saatamiseen.
1 |Mene kohtaan [5]: Varaaja. (Qsc-O
5
EJE‘EVaraaja
2 | Saada lampiman veden lampdtilaa. 0@
a b

(& 50 |

Varaaja

a Todellinen lampiméan veden lampétila

b Haluttu lampiman veden lampatila

Muissa tiloissa voit vain katsoa asetuspistendyttdod mutta et muuttaa sitd. Sen
sijaan voit muuttaa asetuksia Mukavuusasetuspiste [5.2], Eko-asetuspiste
[5.3] jaUudelleenlammitys-asetuspiste [5.4].

TIETOJA

°

l Tilanteessa, jossa lampiman kayttéveden kulutuksen ennakoidaan olevan vahaista tai
olematonta, varaajan lampotilan asetuspiste <45°C voi johtaa odotettua alhaisempiin
[dmpiman kayttoveden lampotiloihin kdytettdessa. Vain uudelleenldammitys -tilaa.
Tallaisissa tilanteissa on suositeltavaa vaihtaa johonkin seuraavista toimintatiloista:

* Vain ajastettu

* Ajastettu + uudelleenldammitys

Lisatietoja

Lisatietoja saat myos kohdasta:

Kayttajan viiteopas P DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)23081V3
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4 | Pikaopas

= "5.4 Toiminnon kytkeminen PAALLE tai POIS" [» 20]
= "5.6 Lampiman kayttoveden hallinta" [» 22]
= "5.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet” [» 26]

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 P DAIKIN Kayttajan viiteopas
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5 Kaytto

5.1 Kayttoliittyma: Yleiskatsaus

Kayttoliittymdassa on seuraavat osat:

a Tilailmaisin
b LCD-naytto
¢ Valitsimet ja painikkeet

Tilailmaisin

Tilailmaisimen merkkivalot palavat ja vilkkuvat yksikon kadyttotilan osoittamista

varten.
Merkkivalo Tila Kuvaus

Vilkkuu sinisena Valmiustila Yksikko ei ole kaytossa.

Palaa sinisena Kaytto Yksikkd on kaytossa.

Vilkkuu punaisena | Toimintahairio Vika tapahtui.
Katso lisdtietoja kohdasta
"8.1 Ohjetekstin nayttaminen
toimintahdirion esiintyessa" [» 47].

LCD-naytto

LCD-naytossd on lepotoiminto. Kun kayttoliittymaa ei ole kdytetty 15 minuuttiin,
naytté himmenee. Minkd tahansa painikkeen painaminen tai valitsimen
kdantaminen herattaa nayton.

Valitsimet ja painikkeet
Kayta valitsimia ja painikkeita:
= Sjirtymiseen LCD-ndyton eri naytdissd, valikoissa ja asetuksissa

= Arvojen asettamiseen

“« A ?
a b c d e
Kayttajan viiteopas P DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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5 | Kaytto

Nimike

Kuvaus

Vasen valitsin

LCD nayttaa kaaren naytdn vasemmalla puolella, kun voit
kayttad vasenta valitsinta.

= {@:-O: KAannd ja paina sitten vasenta valitsinta. Selaa
valikkorakennetta.

= 10---0: K&anna vasenta valitsinta. Valitse valikkokohde.

* @:-O: Paina vasenta valitsinta. Vahvista valintasi tai siirry
alivalikkoon.

Takaisin- «: Palaa 1 askel taaksepdin valikkorakenteessa.

painike

Koti-painike | a: Palaa aloitusnayttoon.

Ohje-painike |?: Naytad nykyiseen sivuun liittyva ohjeteksti (jos saatavilla).

Oikea valitsin

LCD nayttaa kaaren ndyton oikealla puolella, kun voit kdyttda

oikeaa valitsinta.

= O--@1: Kddnnd ja paina sitten oikeaa valitsinta. Muuta
arvoa tai asetusta, joka nakyy nayton oikealla puolella.

= O---0): Kdanna oikeaa valitsinta. Selaa mahdollisia arvoja ja
asetuksia.

= O---@.. Paina oikeaa valitsinta. Vahvista valinta ja siirry
seuraavaan valikkokohteeseen.

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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Kayttd

5.2 Valikkorakenne: Kayttajan asetusten yleiskuvaus

[5] Varaaja

A

[7.2] Aika/paivamaara

Voimakas toiminta
Mukavuusasetuspiste
Eko-asetuspiste
Uudelleenldammitys-asetuspiste
Ajastus

Lammitystila
Desinfiointi

Enintaan

Hystereesi
Asetuspistetila
SR-kayra

Marginaali
SR-kayratyyppi
Ensisijainen ajastus
Kayttotila

Nopean tilan ajastin

*k
ok
Hok

ok

ok

"k

")
(")
(")
(")
")
(")
(")
()

")

[7] Kayttajaasetukset

Kieli
Aika/péivamaara
Loma

Hiljainen

—

Tunnit
Minuutit
Vuosi
Kuukausi
Paiva
Kesaaika
Muoto

[7.3] Loma

Aktivointi
Alkaen
Saakka

Hiljainen

Tila
Ajastus
Taso
Rajoitukset

L1

[8] Tiedot

Energiatiedot
Toimintahairidhistoria
Toimittajatiedot
Anturit

Toimilaitteet
Kayttotilat

Tietoja

Yhteystila
Kayttoétunnit

[1B1Kayttzjaprofil

[C]Kaytto

Varaaja

(***)[D] Langaton yhdyskaytéva

Ota AP-tila kayttéon
Kaynnista uudelleen
WPS

Ei yhteytta pilveen
Kodin verkkoyhteys
Yhdistetty pilveen

1AM Asetuspistendyttd
(*) Sovellettavissa vain, kun varaajan toimintatila on nopea
(**) Vain asentajan kaytettavissa
(***) Sovellettavissa vain, kun WLAN on asennettu

[8.1] Energiatiedot

Kulutettu energia
Tuotettu I&mpd

° TIETOJA
Asetukset

nakyvat/eivat
yksikkotyypista.

ndy riippuen valituista asentajan asetuksista ja

Kayttajan viiteopas
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5.3 Mahdolliset naytot: Yleiskatsaus

Yleisimmat naytot ovat seuraavat:

¢ Q-0 OR [0---0O

| 100

(o || [ES

c3 c4

a Aloitusnaytto
b P&avalikkondytto
¢ Alemman tason naytot:
cl: Asetuspistenaytto
c2: Yksityiskohtainen arvonaytto
c3: Naytto saasta riippuvasta kayrasta
c4: Naytto aikataulusta

5.3.1 Aloitusnaytto

Tuo aloitusnayttd esiin painamalla M-painiketta. Naet yksikdon maarityksen
yleiskatsauksen ja huoneen ja asetuspisteen lampotilan. Vain jarjestelmaasi
sovellettavat maarityskuvakkeet nakyvat aloitusnaytdssa.

ea1a2 bc

| |
P B /‘/ ‘\\ 26Feb2019 _|

2 6 |
1

.- |
1.6 (@D (8)——r
bar N\ L f2
g | @2
|
gl 92
Mahdolliset toiminnot tdssa naytossa
©---0 Siirry paavalikon luettelossa.
QO Siirry padvalikkondyttoon.
? Ota navigointikohdat kayttoon/pois kaytosta.
CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 PDAIKIN Kayttdjan viiteopas
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Nimike ‘ Kuvaus
a | Ldmmin kayttovesi

al éy Ldmmin kayttovesi

a2 | 6 | Mitattu varaajan lampotila®

b |Desinfiointi/Tehokas

(D) Desinfiointitila on aktiivinen

¥ Voimakas toimintatila on aktiivinen

¢ |Hatakayttd

(o] Lampopumpun virhe, jarjestelma toimii Hata-tilassa.

d |Nykyinen pdivamaara ja aika

e |Alykis energia

A Alykas energia on nyt kdytossa lampiman kayttéveden
tuottamiseen.

f |Ulkotila / hiljainen tila

f1 | (& |Mitattu ulkoldmpétila®
f2 1) Hiljainen tila on aktiivinen
f3 ®=] | Ulkoyksikko

g |Sisayksikkd/lamminvesivaraaja

gl Lamminvesivaraaja

g2 bar Vedenpaine
h |Lomatila
inl Lomatila on aktiivinen

i | Toimintahairio

Al Tapahtui toimintahairio.

/N Katso lisdtietoja kohdasta "8.1 Ohjetekstin nayttaminen
toimintahdirion esiintyessa" [» 47].

@ Jos liittyva toiminta ei ole aktiivinen, ympyra on harmaana.

5.3.2 Pdavalikkonayttd

Aloita péaavalikosta ja paina (@:-O) tai kddnna (©---O) vasenta valitsinta
padvalikkonadyton avaamiseksi. Padvalikosta voit kayttaa eri asetuspistenayttdja ja

alivalikoita.
2
& Kayttajaprofiili
& Kaytts
rJ‘ Varaaja -—a
O Kayttajaasetukset
@ Tiedot

a Valittu alivalikko

Kayttajan viiteopas |4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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Mahdolliset toiminnot tdssa naytossa

-0 Liiku luettelossa.
Q-0 Siirry alivalikkoon.
? Ota navigointikohdat kayttoon/pois kaytosta.
Alivalikko Kuvaus

(0] L tai AN\ Toimintah3iris

Rajoitus: Nakyy vain toimintahdirion
esiintyessa.

Katso lisatietoja kohdasta "8.1 Ohjetekstin
nayttdminen toimintahairion

esiintyessa" [» 47].

[5] |[#Varaaja

Aseta ldmminvesivaraajan lampétila.

[7] @) Kayttajaasetukset

Antaa kayttoon kayttajaasetukset, kuten
lomatilan ja hiljaisen tilan.

(8] | D Tiedot

Nayttaa sisayksikkoon liittyvaa dataa ja tietoa.

9] X Asentajan asetukset

Rajoitus: Vain asentajalle.

Antaa edistyneet asetukset kayttoon.

[A] B Kayttoonotto

Rajoitus: Vain asentajalle.

Suorita testeja ja kunnossapitoa.

(B] |&Kayttajaprofiili

Muuta aktiivista kayttdjaprofiilia.

[C] |GKaytts

Kytke lammitys- tai jadhdytystoiminto ja
[dmpiman kayttoveden valmistelu paalle tai
pois padalta.

[D] |F Langaton
yhdyskaytava

Rajoitus: Nakyy vain, jos langaton lahiverkko
(WLAN) on asennettu.

Sisaltad asetukset, joita tarvitaan ONECTA
-sovelluksen maarittamisessa.

5.3.3 Asetuspistenayttd

Asetuspistendyttd nakyy ndytoissa, jotka kuvaavat jarjestelman osia, jotka

tarvitsevat asetuspisteen arvon.
Esimerkki

[5] Varaajan ldmpdétilan ndyttd

5
+
[‘.J.-.
50
Varaaja
Selitys
d
a2 b2
e d

a e b1\

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 4 DAIKIN Kayttajan viiteopas
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Mahdolliset toiminnot tdssa naytossa

{00 Siirry alivalikon luettelossa.
QO Mene alivalikkoon.
O Saada ja ota haluttu lampdtila automaattisesti kayttoon.
Nimike Kuvaus
Minimilampédtilan raja al | Yksikon kiintedsti asettama

a2 |Asentajan rajoittama

Maksimilampatilan raja b1l |Yksikon kiintedsti asettama

b2 |Asentajan rajoittama

Nykyinen lampdtila ¢ | Yksikdn mittaama

Haluttu lampotila d | Nosta/laske lampoétilaa
kdantamalla oikeanpuoleista
valitsinta (Vain
uudelleenlammitys -tilassa).

Alivalikko e |Siirry alivalikkoon kaantamalla tai
painamalla vasenta valitsinta.

5.3.4 Yksityiskohtainen arvonaytto

Esimerkki:
7.21 Aika/paivamaara
I Tunnit 1
Minuutit 30
] | | |
a c b a c b

a Asetukset
b Arvot
¢ Valittu asetus ja arvo

Mahdolliset toiminnot tdssa naytossa
{00 Siirry asetusluettelossa.
O} Muuta arvoa.
O Q.. Siirry seuraavaan asetukseen.
QO Vahvista muutokset ja jatka.

5.4 Toiminnon kytkeminen PAALLE tai POIS

5.4.1 Visuaalinen ilmoitus

Yksikon tietyt toiminnot voidaan kytkea paalle tai pois paalta erikseen. Jos toiminto
kytketddn pois paalta, vastaava lampotilakuvake nakyy aloitusnaytdssa harmaana.

Kayttajan viiteopas |4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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Varaajan lammitystoiminta

a

)

a Varaajan toiminta PAALLA
b Varaajan toiminta POIS paalta

5.4.2 Kytkeminen PAALLE tai POIS p33lt3

Varaajan lammitystoiminta

HUOMIO
Desinfiointitila. Vaikka kytkisit varaajan lammitystoiminnan POIS paalta ([C.3]:

Kaytto > Varaaja), desinfiointitila pysyy aktiivisena. Jos kytket sen pois paalta
desinfioinnin ollessa kdynnissa, AH-virhe tapahtuu.

1 |Siirry kohtaan [C.3]: Kayttd > Varaaja. QO
C3 Kayttd
Varaaja Pois
paalta
2 | Asetatoiminta tilaan Paalla tai Pois paalta. O @)

5.5 Lukematiedot

Tietojen lukeminen

‘ 1 ‘ Mene kohtaan [8]: Tiedot.

QO

Mahdolliset luettavat tiedot

Valikossa...

Voit lukea...

[8.1] Energiatiedot

Tuotettu energia ja kaytetty sahko

[8.2] Toimintahairiohistoria

Vikahistoria

[8.3] Toimittajatiedot

Yhteystiedot/tuen numero

[8.4] Anturit

Huonelampatila, ulkolampatila,
menoveden lampdtila, jne.

[8.5] Toimilaitteet

Kunkin toimilaitteen tilat

Esimerkki: Yksikon pumppu PAALLA/
POIS

[8.6] Kdyttotilat

Nykyinen kayttotila

Esimerkki: Sulatus/o6ljyn palautus -tila

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
R32 Split Series — lamminvesivaraaja (180 1/230 1)
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Valikossa... Voit lukea...
[8.7] Tietoja Jarjestelman versiotiedot
(8.8] Yhteystila Tietoja yksikdn, huonetermostaatin ja

WLAN-verkon yhteystilasta.

[8.9] Kayttotunnit Jarjestelman tiettyjen osien
kayttotunnit

5.6 Lampiman kayttoveden hallinta

5.6.1 Uudelleenlammitystila

Uudelleenlammitystilassa lamminvesivaraaja lampenee jatkuvasti aloitusndyttssa
naytettyyn lampotilaan (esimerkki: 50°C), kun lampétila laskee tietyn arvon alle.

Ted
60°C
50°C
40°C
15°C b S SN S,
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Ldmminvesivaraajan ldmpdtila
t Aika
TIETOJA

i @

Kun ensisijaisuusajastimen asetuksena on ldammin kayttovesi (katso kohta
"5.9 Ensisijaisuusajastin” [» 35]) ja lamminvesivaraajan tila on uudelleenlammitys,
mukavuusongelmien riski on merkittdava. Jos uudelleenlammitystoimintaa on usein,
lImastoinnin lammitys-/jaahdytystoiminto keskeytyy usein.

TIETOJA

Hystereesin kayttd (lampenemisen laukaisevan lampotilan pudotuksen maara)
saattaa vaihdella sen mukaan, onko tavoitelampdétila ulkoyksikén toiminta-alueella.
Kysy neuvoja asentajalta.

i @

TIETOJA

Tilanteessa, jossa ldmpiman kayttdéveden kulutuksen ennakoidaan olevan vahaista tai
olematonta, Vain uudelleenlammitys -tila voi johtaa odotettua alhaisempiin
lampiméan kayttoveden lampotiloihin. Tallaisissa tilanteissa on suositeltavaa vaihtaa
johonkin seuraavista toimintatiloista:

i @

* Vain ajastettu

* Ajastettu + uudelleenlammitys

5.6.2 Ajastettu tila

Ajastetussa tilassa lamminvesivaraaja tuottaa kuumaa vettd ajastimen mukaan.
Paras aika lampiman kayttéveden tuottamiseen varaajassa on yo6, koska
ilmastoinnin lammitystarve on vahdisempi.

Esimerkki:

Kayttajan viiteopas |4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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Ted
60°C I
50°C
40°C s

15°C o m mm b

t

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Ldmminvesivaraajan lampdtila
t Aika

= Aluksi ldmminvesivaraajan lampoétila on sama kuin ldmminvesivaraajaan tulevan
lampiman kayttoveden lampotila (esimerkiksi: 15°C).

= Kello 00:00 lamminvesivaraaja on ohjelmoitu ldmmittamadan vetta esiasetettuun
arvoon (esimerkiksi: Mukavuus = 60°C).

= Aamuisin kaytetdan [dmmintd vetta ja lamminvesivaraajan lampétila laskee.

= Kello 14:00 ldmminvesivaraaja on ohjelmoitu [ammittdmaan vettd esiasetettuun
arvoon (esimerkiksi: Eko = 50°C). Lammintd vetta on jalleen saatavilla.

= [ltapdivdn ja illan aikana kdytetdan taas lammintd vettd ja ldmminvesivaraajan
lampotila laskee uudelleen.

Kello 00:00 seuraavana paivan sykli alkaa taas alusta.

5.6.3 Ajastettu tila + uudelleenlammitystila

Ajastetussa tilassa + uudelleenlammitystilassa lampiméan kadyttoveden hallinta on
sama kuin ajastetussa tilassa. Kun lamminvesivaraajan [ampatila laskee esiasetetun
arvon alle (=uudelleenlammityksen lampotila — hystereesiarvo; esimerkiksi: 35°C),
ldmminvesivaraaja ldmpenee, kunnes se saavuttaa uudelleenldammityksen
asetuspisteen (esimerkiksi: 45°C). Tama varmistaa, ettd ldmmintd vettd on
jatkuvasti saatavilla jonkin verran.

Esimerkki:
Ly

60°C 1
50°C -
45°C 1
35°C -

15°C 4-ne

~Y

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Ldmminvesivaraajan lampédtila
t Aika

TIETOJA

Hystereesin kayttd (lampenemisen laukaisevan lampotilan pudotuksen madard)
saattaa vaihdella sen mukaan, onko tavoitelampétila ulkoyksikon toiminta-alueella.
Kysy neuvoja asentajalta.

i @

5.6.4 Lamminvesivaraajan tehokas kaytto

Tietoja voimakkaasta toiminnasta

Voimakas toiminta mahdollistaa lampiman kayttoveden lammittdmisen
varalammittimelld. Kaytd tatd tilaa paivind, joina lammintd vettd kaytetddn
tavallista enemman.

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
R32 Split Series — lamminvesivaraaja (180 1/230 1)
4P779552-1-2025.01

4 DAIKIN Kayttsjan viiteopas
23



5 | Kayttd

5.6.5 Desinfiointi

Voimakkaan toiminnan aktiivisuuden tarkastaminen

Jos ¥ nakyy aloitusnaytossa, voimakas tila on aktiivisena.

Ota Voimakas toiminta kayttoon tai pois kdytostad seuraavasti:

1 |Siirry kohtaan [5.1]: Varaaja > Voimakas toiminta QO

2 | Kytke tehokas kaytto tilaan Pois padlta tai Paalla. e

Kayttoesimerkki: Tarvitset valittémasti lisda lamminta vetta

Olet seuraavassa tilanteessa:

= QOlet jo kdyttanyt suurimman osan lamminta kadyttovettdsi.

= Et voi odottaa seuraavaa ajastettua toimintaa ldmminvesivaraajan
[ammitysta varten.

Silloin voit kayttaa voimakasta toimintaa. Lémminvesivaraaja alkaa lammittaa vetta
lampotilaan Mukavuus.

TIETOJA

[ J

l Kun tehokas toiminta on aktivoitu, ldampdpumppu ja varaldmmitin toimivat
suurimmalla teholla. Jos tehokas kayttd aktivoituu liian usein lampiman kayttoveden
tuotannossa, jarjestelmassa voi ilmetd toistuvia ja pitkia ilmastoinnin lammityksen/
jaahdytyksen keskeytyksia.

Desinfiointitoiminto desinfioi lamminvesivaraajan lammittamalld sadnnollisesti
[dmpiman kdyttoveden maarattyyn lampotilaan.

HUOMAUTUS
Asentajan  TAYTYY ma&éarittdd desinfiointitoiminnon  asetukset sovellettavan

lainsaadannon perusteella.

# Koodi Kuvaus
[5.7.1] [2-01] Aktivointi:
= 0: Ei
= 1:Kylla
[5.7.2] [2-00] Kayttopaiva:
= 0: Joka paiva
:Maanantai

= 2:Tiistai

: Keskiviikko
: Torstai
:Perjantai

: Lauantai

-
A U b W N

= 7:Sunnuntai

[5.7.3] [2-02] Alkuaika

[5.7.4] [2-03] Varaajan asetuspiste
60°C

[5.7.5] [2-04] Kesto:

40~60 minuuttia

Kayttajan viiteopas
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Tonw A
[2-03] [2-04]
4 <>
Th
TU
— ¢ : : >
00.00 01.00 22.00 23.00° 24.00 t

[2-02]

DHW Lampiman veden lampdtila
T, Kayttdjan asetuspisteen lampotila
T, Korkean asetuspisteen lampédtila [2-03]
t Aika

VAROITUS

Huomaa, etta lampiman veden lampotila kuumavesihanassa on sama kuin
kenttdasetuksessa [2-03] valittu arvo desinfioinnin jalkeen.

Jos tama korkea lampiman veden ldmpétila voi olla mahdollinen henkilévahinkoriski,
[dmminvesivaraajan lampiman veden lahtoliitantdan taytyy asentaa sekoitusventtiili
(ei sisally toimitukseen). Sekoitusventtiilin avulla varmistetaan, ettd kuumavesihanan
kuuman veden lampétila ei koskaan ylitéd asetettua enimmaisarvoa. Kuuman veden
korkein sallittu lampatila tulee valita soveltuvan lainsdddannén mukaan.

keskeydy mahdollisen lampiméan kayttoveden tarpeen vuoksi.

HUOMIO

Desinfiointitila. Vaikka kytkisit varaajan lammitystoiminnan POIS paalta ([C.3]:
Kaytto > Varaaja), desinfiointitila pysyy aktiivisena. Jos kytket sen pois paalta
desinfioinnin ollessa kdynnissa, AH-virhe tapahtuu.

HUOMAUTUS
Varmista, ettd desinfiointitoiminnon alkuaika [5.7.3] ja madritetty kesto [5.7.5] EIVAT

° TIETOJA

l Jos vikakoodi AH esiintyy ilman, ettd desinfiointitoiminto on keskeytynyt lampiman
kayttoveden kayton takia, seuraavia toimia suositellaan:

® Kun tila Vain uudelleenlammitys tai Ajastettu + uudelleenldmmitys on
valittu, on suositeltavaa ohjelmoida desinfioinnin kaynnistys vahintdan 4 tuntia
myohemmaksi kuin viimeinen oletettu suuri kuuman veden tarve. Tama
kaynnistys voidaan asettaa asentajan asetuksissa (desinfiointitoiminto).

* Kun tila Vain ajastettu on valittu, on suositeltavaa ohjelmoida varaajan
toiminnaksi Eko 3 tuntia ennen ajastettua desinfiointitoiminnon kaynnistysta
varaajan esilammittamista varten.

° TIETOJA

l Desinfiointitoiminto alkaa uudelleen, jos lampiméan veden lampotila laskee 5°C alle
desinfioinnin kohdelampétilan sen keston aikana.

CKHWS180+CKHWS(U)230BV3 P DAIKIN Kayttajan viiteopas
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5.7 Esiasetetut arvot ja ajastimet

5.7.1 Esiasetettujen arvojen kdyttaminen

Tietoja esiasetetuista arvoista

Jarjestelman joidenkin asetusten kohdalla voit maarittaa esiasetusten arvot. Nama
asetukset tarvitsee asettaa vain kerran, minka jalkeen niita voi kayttaa uudelleen
muissa naytoissd, kuten ajastusndytdssd. Jos haluat myéhemmin vaihtaa arvoa, se
tarvitsee tehda vain yhdessa paikassa.

Mahdolliset esiasetetut arvot

Voit madrittaa seuraavat kayttajan maarittamat esiasetetut arvot:

Esiasetettu arvo Missa kdytetdan
Varaajan [5.2] Voit kayttaa naita esiasetettuja arvoja
tavoitelampotila, |Mukavuusasetusp | kohdassa [5.5] Ajastus
Kayttotila, iste (lamminvesivaraajan
Nopean tilan viikkoajastusnaytto), jos
R [5.3] Eko- L : o o
ajastin . ldmminvesivaraajan tila on jokin
asetuspiste ,
seuraavista:
= Vain ajastettu
= Ajastettu + uudelleenlammitys
[5.4] Ohjelmisto kdyttaa tata esiasetettua

Uudelleenlammit |arvoa, jos lamminvesivaraajan tila on

ys-asetuspiste |pjastettu + uudelleenlimmitys

[5.G] Kayttotila |Lampiman kdyttoveden toimintatilan
voi valita kahdesta vaihtoehdosta, jotka
liittyvat varalammittimen toimintaan:

= Tehokas

= Nopea
[5.H] Nopean T&ta ajastinta sovelletaan vain, jos
tilan ajastin "Nopea " on valittu kohdassa

Kayttotila. Valittavana on kolme
esiasetettua ajastinta:

= Turbo (10 minuuttia)
= Tavallinen (20 minuuttia)
= Taloudellinen (30 minuuttia)

Kayttdjan maarittamien esiasetettujen arvojen lisdksi jarjestelma sisaltdada myos
joitakin jarjestelman maarittdmid esiasetettuja arvoja, joita voi kayttda ajastinten
ohjelmoinnissa.

Esimerkki: Kohdassa [7.4.2] Kdyttdjdasetukset > Hiljainen > Ajastus
(viikkoajastus, joka maarittad, milloin yksikdn on kaytettava mitdkin hiljaisen tilan
tasoa) voi kayttdd seuraavia jdrjestelman maarittdmid esiasetettuja arvoja:
Hiljainen/Hiljaisempi/Hiljaisin.

5.7.2 Ajastimien kaytto ja ohjelmointi

Tietoja ajastimista

Jarjestelman kokoonpanosta ja asennusmaarityksista riippuen useille ohjaimille
tarkoitettuja ajastimia voi olla saatavilla.
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Voit...

Katso...

toimittava ajastuksella vai ei.

Maarittaa, onko jonkin tietyn ohjaimen "Aktivointindytt6" kohdassa

"Mahdolliset ajastimet" [» 27]

Valita, mita ajastinta haluat talla hetkelld kdyttaa mihinkin ohjaimeen. Jarjestelma
sisaltaa joitakin esiasetettuja ajastimia. Voit:

ohjainkohtaisia.

Tarkistaa, mikéa ajastin on parhaillaan "Ajastin/ohjain" kohdassa
valittuna. "Mahdolliset ajastimet" [» 27]
Voit ohjelmoida omia ajastimia, jos = "Mahdolliset toiminnot"
esiasetetut ajastimet eivat vastaa kohdassa "Mahdolliset
tarpeitasi. Ohjelmoitavat toiminnot ovat ajastimet" [» 27]

= "57.3 Ajastusnaytto:
esimerkki" [» 28]

Mahdolliset ajastimet

Taulukko sisaltaa seuraavat tiedot:

= Ajastin/ohjain: Tamia sarake néayttda, mistd voit katsoa tietyn ohjaimen
parhaillaan valittuna olevan ajastimen. Tarvittaessa voit:

- Ohjelmoida oman ajastimesi. Katso "5.7.3 Ajastusndytto: esimerkki" [» 28].

= Esiasetetut ajastimet: (jos sovellettavissa) Jarjestelmdn tietylle ohjaimelle
esiasetettu ajastin. Tarvittaessa voit ohjelmoida oman ajastimesi.

= Aktivointindyttd: Useimpien

ohjainten ajastin on kaytossd vain, jos se

aktivoidaan vastaavassa aktivointindytdssa. Tassa kohdassa naytetdaan, missa

ajastin aktivoidaan.

= Mahdolliset toiminnot: Toiminnot, joita voit kdyttda ohjelmoidessasi ajastinta.

Ajastin/ohjain

Kuvaus

[5.5] Varaaja > Ajastus

Ajastin lamminvesivaraajan
[ampatilalle tavallista ldmpiman
kayttoveden tarvetta varten.

Esiasetetut ajastimet: Ei sovelleta.

Aktivointindytto: Ei sovelleta. Tama ajastin
aktivoituu automaattisesti, jos
ldmminvesivaraajan tila on jokin seuraavista:

= Vain ajastettu
= Ajastettu + uudelleenlammitys
Mahdolliset toiminnot:

= Mukavuus: Milloin varaajaa aletaan lammittas
kayttdjan madrittdmaan esiasetettuun arvoon
[5.2] Mukavuusasetuspiste.

= Eko: Milloin varaajaa aletaan lammittaa
kayttdjan maarittdamaadn esiasetettuun arvoon
[5.3] Eko-asetuspiste.

= Pysaytys: Milloin  varaajan  lammitys
lopetetaan, vaikka haluttua varaajan
[ampotilaa ei vield olisi saavutettu.

Huomautus: Tilassa Ajastettu +
uudelleenlammitys jarjestelma ottaa
huomioon myos kayttdjan maarittaman
esiasetetun arvon [5.4] Uudelleenlammitys-
asetuspiste.
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Ajastin/ohjain Kuvaus

[5.F] Varaaja > Ensisijainen |Esiasetetut ajastimet: Lammin kayttovesi
ajastus ensisijainen kaikkina kuukausina
Ajastin, jonka mukaan Aktivointindytto: Ei sovelleta. Tata ajastinta
ulkoyksikkd maarittaa kaytetdan vain, kun ulkoyksikkdon on yhdistetty
ensisijaisuuden useampi kuin yksi sisayksikko (esim. 1 varaaja +
[dmminvesivaraajan ja 1 ilmastointilaite).
iimastoinnin valilla Mahdolliset toiminnot:

= Lammin kadyttdvesi: Jos pyyntd saadaan

usealta sisayksikolta samanaikaisesti,

ulkoyksikkd asettaa lampiman kdyttéveden
tuotannon etusijalle.

= Ilmastointi: Jos pyyntd saadaan usealta

sisayksikolta  samanaikaisesti,  ulkoyksikkd
asettaa ilmastoinnin (lammityksen/
jaahdytyksen) etusijalle.

[7.4.2] Kdyttajaasetukset > |Esiasetettu ajastin: Ei sovelleta.
Hiljainen >Ajastus Aktivointindytto: [7.4.1] Tila (vain asentajille).

Ajastin, joka maarittda, milloin | papdolliset toiminnot: Voit kayttas seuraavia

yksikon on kaytettdva mitakin |50 ctelman maarittamia esiasetettuja arvoja:

hiljaisen tilan tasoa. . T
= Pois paalta

= Hiljainen

= Hiljaisempi

= Hiljaisin

Katso "Tietoja hiljaisesta tilasta" [» 38].

5.7.3 Ajastusnaytto: esimerkki

Tdssa esimerkissa naytetdan, miten asetetaan varaajan lammitysajastin.

Ajastimen ohjelmointi: yleiskatsaus

Esimerkki: Haluat ohjelmoida seuraavan ajastuksen:

Kayttdjan maarittama

Ti [ — — ]
Ke [ — — ]
To [ — — ]
Pe [ — — ]

Siirry ajastukseen.
2 (valinnainen) Tyhjenna viikkoajastuksen sisaltd tai valitun paivaajastuksen
sisalto.
Ohjelmoi ajastus paivalle Maanantai.
Kopioi ajastus muille arkipaiville.

Ohjelmoi ajastus paivélle Lauantai ja kopioi se péivélle Sunnuntai.

Ajastukseen siirtyminen

1 |Siirry kohtaan [5.5]: Varaaja > Ajastus. QO

Kayttajan viiteopas P DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)23081V3
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Viikkoajastuksen sisdllon tyhjentdminen

1 | Valitse nykyisen ajastuksen nimi. Qe+ O
Kayttajan maarittama
Ma O
Ti O ——
Ke O ——
To O ——
Pe S —
La S —
Su S —
2 | Valitse Poista. Qs O
ﬁ Poista
3 |Vahvista valitsemalla OK. QO
Paivaajastuksen sisadllon tyhjentdaminen
1 |Valitse paiva, joka sisallon haluat tyhjentaa. Esimerkiksi @O
Perjantai
Kayttdjan maarittama
a I — — ]
Ti I — — ]
Ke I — ]
To I — ]
Pe I — ]
La S —
Su S —
2 |Valitse Poista. Qs O
w Poista
@ Muokkaa
Kopioi
3 | Vahvista valitsemalla OK. QO
Ajastuksen ohjelmointi pdivalle Maanantai
1 | Valitse Maanantai. QO
Kayttajan maarittama
a o————————— N
Ti o————————— N
Ke o————————— N
To o————————— N
Pe o————— 1
La o————— 1
Su o————— 1
2 | Valitse Muokkaa. Qs O
w Poista
@ Muokkaa
Kopioi

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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Kdyta vasenta valitsinta kohteen valitsemiseen ja muokkaa
kohdetta oikealla valitsimella. Voit ohjelmoida enintaan 4
toimintoa kullekin paivalle.

og—=———=='Ma
24

0 12
6:00 Comfort 22:00 Eco
8:30 Eco
17:30 Comfort

Huomautus: Voit tyhjentda toiminnon asettamalla sen ajan
aiemman toiminnon aikaan.

©---O

[OIXXIO)]

Vahvista muutokset.

Tulos: Maanantain ajastus on maaritetty. Viimeisen toiminnon
arvo on voimassa seuraavaan ohjelmoituun toimintoon saakka.
Tassa esimerkissd maanantai on ensimmainen ohjelmoitu paiva.

Taten viimeinen ohjelmoitu toiminto on voimassa seuraavan
maanantain ensimmaiseen toimintoon saakka.

Ajastuksen kopioiminen muille arkipaiville

1 | Valitse Maanantai.

Kayttajan maarittama
Ma [ — [ 0}

QO

2 | Valitse Kopioi.

W Poista
@ Muokkaa
Kopioi

Tulos: Kopioidun péivan vieressa nakyy "C".

@O

3 |Valitse Tiistai.

Kayttajan maarittama
Ma ] o e —

QO
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Valitse Liita.

w Poista
@ Muokkaa
@ Kopioi
B) viita

Kayttajan maarittama
O u[o]

QO

Toista tama toiminto muille arkipaiville.

Kayttdjan maarittama
Ma O—=—— == nC

Ajastuksen ohjelmoiminen pdivélle Lauantai ja kopioiminen paiville

Sunnuntai

Valitse Lauantai.

QO

Valitse Muokkaa.

Q-0

Kdyta vasenta valitsinta kohteen valitsemiseen ja muokkaa
kohdetta oikealla valitsimella.

o0 Ma
0 12 24
08:00 Comfort

23:00 Eco

@0

O---Q)

Vahvista muutokset.

QO

Valitse Lauantai.

Q-0

Valitse Kopioi.

QO

Valitse Sunnuntai.

QO

0 N oo u s

Valitse Liita.

Tulos:
Kayttdjan maarittama

a I s e i
i I — — ]
Ke I — — ]
To I — —
Pe I s e i |
La [ — e
Su e e ]

Qs+ O
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5.8 Saasta riippuva kayra

5.8.1 Mika on saasta riippuva kayra?

Saasta riippuva toiminta

Yksikko toimii saadsta riippuvasti, jos varaajan lampdtila madritetdan automaattisesti
ulkolampotilan mukaan. Talloin se on liitetty rakennuksen pohjoisseinélla olevaan
lampotila-anturiin.  Jos ulkolampotila laskee tai nousee, yksikkdé mukautuu
valittémasti. Nain ollen yksikdn ei tarvitse odottaa palautetta termostaatilta
varaajan lisdamista tai vahentamista varten. Koska se reagoi nopeammin, se estda
veden lampotilan suuret nousut ja laskut hanapisteissa.

Etu

Saasta riippuva toiminta vahentaa energiankulutusta.

Saasta riippuva kayra

Lampotilaerojen kompensoimista varten yksikko luottaa saasta riippuvaan kayraan.
Tama kadyrda madrittdd mikad varaajan tai menoveden lampdtilan on oltava eri
ulkolampotiloissa. Koska kayrdn jyrkkyys riippuu paikallisista olosuhteista, kuten
ilmastosta ja rakennuksen eristyksesta, asentaja tai kayttaja voi saataa kayraa.

Saasta riippuvan kayran tyypit

Saasta riippuvia kayria on 2 tyyppia:

= 2 pisteen kdyra

= Kallistus/siirtyma-kayra

Saadtojen tekemiseen voidaan valita haluttu kdyratyyppi. Katso "5.8.4 Saasta
riippuvien kayrien kayttd" [» 34].

Saatavuus

Saasta riippuva kayra on kaytettavissa:
= Varaaja

TIETOJA

®
l S&asta riippuvan toiminnon kayttda varten maarita varaajan asetuspiste oikein. Katso
"5.8.4 Saasta riippuvien kayrien kayttd" [» 34].

5.8.2 Kallistus/siirtyma-kayra

Kallistus ja siirtyma

Maarita sadsta riippuva kayra kallistuksen ja siirtymadn mukaan:

= Muutos kallistukseen nostaa tai laskee varaajan tavoitelampoétilaa eri tavalla eri
ulkoilman lampotiloissa. Esimerkiksi, jos varaajan lampoétila on yleensad hyva,
mutta alhaisessa ulkoilman lampotilassa liian kylma, nosta kallistusta niin, etta
varaajan lampoétilaa nostetaan enemman alhaisemmassa ulkoilman lampdétilassa.

= Muutos siirtymadn nostaa tai laskee varaajan tavoitelampoétilaa tasaisesti eri
ulkoilman lampédtiloissa. Esimerkiksi, jos varaajan lampotila on hieman liian kylma
kaikissa ulkoilman lampotiloissa, nosta siirtymaa vastaavasti, jotta varaajan
tavoitelampotila nousee saman verran kaikissa ulkoilman lampétiloissa.

Esimerkkeja

Saasta riippuva kayra, kun kallistus on valittu:

Kayttajan viiteopas
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Saasta riippuva kayra, kun siirtyma on valittu:

X1 X2 VA

X1 X2 &)
Nimike Kuvaus

a Saasta riippuva kdyra ennen muutoksia.

b Saasta riippuva kayra muutosten jalkeen (esimerkki):
= Kun kallistusta muutetaan, uusi haluttu lampotila kohdassa X1 on

epatasaisesti korkeampi kuin haluttu lampoétila kohdassa X2.
= Kun siirtymda muutetaan, uusi haluttu lampotila kohdassa X1 on
tasaisesti korkeampi kuin haluttu lampétila kohdassa X2.
c Kallistus
d Siirtyma
X1, X2 Esimerkkeja ulkoilman lampétilasta
Y1, Y2, Y3, Esimerkkejd halutusta varaajan ldmpotilasta. Kuvake esittda

Y4 [dmminvesivaraajaa:

. D: Lamminvesivaraaja
Mahdolliset toiminnot tdssa naytossa

{@--:0 Valitse kallistus tai siirtyma.

OO} Kasvata tai pienenna kallistusta/siirtymaa.

O @ Kun kallistus on valittu: aseta kallistus ja siirry siirtymaan.

Kun siirtyma on valittu: aseta siirtyma.
QO Vahvista muutokset ja palaa alivalikkoon.

5.8.3 2 pisteen kayra

Maarita saasta riippuva kayra nailla kahdella asetuspisteella:
= Asetuspiste (X1, Y2)
= Asetuspiste (X2, Y1)

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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Esimerkki
0
Y2
Y1
X1 X2 VA
Nimike Kuvaus

X1, X2 Esimerkkeja ulkoilman l[dmpotilasta

Y1, Y2 Esimerkkeja halutusta varaajan lampotilasta. Kuvake esittda
[dmminvesivaraajaa:

. EI: Lamminvesivaraaja

Mahdolliset toiminnot tassa naytossa

©---0 Selaa lampétiloja.

O Muuta lampotila.

O Q@ Siirry seuraavaan lampotilaan.
QO Vahvista muutokset ja jatka.

5.8.4 Saasta riippuvien kdyrien kaytto

Madritd saadsta riippuvat kdyrat seuraavasti:

Asetuspistetilan maarittaminen

Saasta riippuvan kdyran kayttda varten on maaritettdva asetuspistetila.

Siirry asetuspistetilaan... Aseta asetuspistetilaksi...
Varaaja
[5.B] Varaaja > Asetuspistetila Rajoitus: Vain asentajille.
Saasta riippuva

Saasta riippuvan kayran tyypin muuttaminen

Jos haluat muuttaa varaajan saasta riippuvaa kayraa, siirry kohtaan [5.E] Varaaja >
SR-kayratyyppi

Rajoitus: Vain asentajille.

Saasta riippuvan kdyrdan muuttaminen

Alue Siirry kohtaan...

Varaaja Rajoitus: Vain asentajille.

[5.C] Varaaja > SR-kdyra

TIETOJA

Enimmais- ja vihimmadisasetuspisteet

i @

Kdyraan ei voi maarittaa lampotiloja, jotka ovat korkeampia tai matalampia kuin

varaajan  enimmais- ja  vahimmaisasetuspisteet. Kun enimmais-  tai
vahimmaisasetuspiste saavutetaan, kayra tasoittuu.
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Sdasta riippuvan kdyran hienosiditaminen: kallistus/siirtyma-kayra

Seuraava taulukko kuvaa, kuinka varaajan saasta

hienosaataa:

riippuvaa kayraa voidaan

Lampiman veden lampétila on... Hienosaada kallistuksella ja
siirtymalla:
Tavallisissa Kylmissa Kallistus Siirtyma
ulkolampdtiloissa... ulkoldmpdtiloissa...
Kuuma OK ™ N
Kuuma Kylma ™ N
Kuuma Kuuma - N

Katso "5.8.2 Kallistus/siirtyma-kayra" [» 32].

Saasta riippuvan kayran hienosdataminen: 2 pisteen kayra

Seuraava taulukko kuvaa, kuinka varaajan saastd riippuvaa kayrda voidaan

hienosaataa:

Lampiman veden lampétila on... Hienosaada asetuspisteilla:
Tavallisissa Kylmissa Y2@ | y1@ | x1@® | x2®
ulkolampétiloissa... ulkolampdtiloissa...

OK Kylma 0 - T -
OK Kuuma N - N -
Kylma OK - ™ - T
Kylma Kylma 0 T T T
Kylma Kuuma N ™ N ™
Kuuma OK - N - N
Kuuma Kylma ™ N ™ N
Kuuma Kuuma Ng Ng N% N%

@ Katso "5.8.3 2 pisteen kayra" [» 33].

5.9 Ensisijaisuusajastin

limastoinnin tai lampiman kayttéveden ensisijaisuus

Jos ulkoyksikkoon on yhdistetty useita sisayksikoita, kayttaja voi valita
kayttoliittymasta kunkin  kuukauden ensisijaisen toiminnon: joko Lammin
kayttovesi tai Ilmastointi. Tama asetus madrittda, miten ulkoyksikkd reagoi,
jos useampi sisdyksikko pyytda toimintaa samanaikaisesti.

= Jos Lammin kayttdvesi on asetettu ensisijaiseksi toiminnoksi, ulkoyksikko
toimii  ensisijaisesti  Lammin kayttovesi -tilassa. Jaahdytyskaudella
Ilmastointi-toiminto on pysaytettynd, ja lammityskaudella Ilmastointi-
toiminto on pidossa tai tasapainotettu jarjestelman lampodkuormasta riippuen.
Kun Lammin kayttovesi-toiminto on pddttynyt, tai varaajan lampdtila ei ole
endad lampopumpun toiminta-alueella, ulkoyksikkd voi vaihtaa Ilmastointi-
toimintoon (jadhdytys tai lammitys).

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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= Jos Ilmastointi on asetettu ensisijaiseksi toiminnoksi, ulkoyksikkd voi paattaa

toimia ainoastaan Ilmastointi-tilassa, jolloin Lammin kayttovesi voidaan
tuottaa lisdlammittimelld. Kun Ilmastointi (jaahdytys) -toiminto on kytketty
pois paalta, tai Ilmastointi (lammitys) -toiminto on paattynyt, lampopumpun
ulkoyksikko voi siirtya Lammin kayttovesi -tilaan.

Ensisijaisuusajastimen valinta

1 |Siirry kohtaan [5.F]: Varaaja > Ensisijainen ajastus. @O
2 | Valitse kuukausi. QO
Ensisijainen ajastus
Tammikuu Lam
min
Helmikuu KEXR
iR
X kaytt
Maaliskuu %8
min
Kavtts
3 | Valitse ensisijaisuusajastin kyseiselle kuukaudelle. O+ @,
Ensisijainen ajastus
Tammikuu Lam
min
Helmikuu imadidiif
vesl
Maaliskuu Lam
min
kavtto

Esimerkkeja maaritettyjen ensisijaisuusajastinten mahdollisista vaikutuksista:

Jos... Silloin lAmp6épumpun toiminta = ... @
Kumpion | limastointipy | Voiko
ensisijainen? | ynto on... |ulkoyksikk
0 suorittaa
molempia?
(b)
Ldmmin Jaahdytys - Ldmmin kayttovesi, ja ilmastointi on
kayttovesi pidossa
Lammitys Kylla Lammin kayttovesi ja ilmastointi
yhdessa
Ei Lammin kayttovesi, ja ilmastointi on
pidossa
[Imastointi Jaahdytys - [Imastointi, kun lammin kayttovesi
tuotetaan varaldmmittimella
Lammitys Kylla Lammin kayttovesi ja ilmastointi
yhdessa
Ei lImastointi, kun [dmmin kayttovesi

tuotetaan varalammittimella

@ Sovelletaan, jos lammin kadyttévesi- ja ilmastointipyynnét tapahtuvat samanaikaisesti, kun
ulkoilman lampatila ja varaajan tavoitelampotila ovat ulkoyksikon toiminta-alueella.

©) paatoksen tekee ulkoyksikko.

huomattavasti. Kuukausina, joina lammityksen/jaahdytyksen merkitys on véhaisempi,
on suositeltavaa asettaa Ensisijainen ajastus-asetukseksi Lammin kayttovesi.

° TIETOJA
l Jos varalammitin ottaa lampiman kayttéveden lampdkuorman aina haltuunsa, koska
Ensisijainen  ajastus-asetuksena on Ilmastointi, sdhkonkulutus kasvaa
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5.10 Toimintatila

TIETOJA

Jos Lammin  kayttdvesi on asetettu ensisijaiseksi toiminnoksi, ja lamminta
kayttovetta tarvitaan usein, on olemassa mukavuusongelman riski ilmastoinnin
toiminnan keskeytymisen vuoksi. Kuukausina, joina lammityksen/jaahdytyksen
merkitys on suurempi, on suositeltavaa asettaa Ensisijainen ajastus-asetukseksi
Ilmastointi.

i @

Lammin kayttovesi-toimintatilan valinta.

1 |Avaa kohta [5.G] Varaaja>Kayttotila Q-0

Riippuen siitd, halutaanko varaldmmittimen toimivan energiatehokkaasti vai
nopeasti, Lammin kdyttovesi -toimintatilan voi valita kahdesta vaihtoehdosta:

Tehokas: Varalammittimen toiminta sallitaan vain, kun ulkoyksikkd ei voi
suorittaa Lammin kayttdvesi-toimintoa (esim. veden lampdtila on ulkoyksikdn
toiminta-alueen ulkopuolella, tai ulkoyksikké p&attda suorittaa vain
Ilmastointi-toimintoa —katso "5.9 Ensisijaisuusajastin” [» 35])

Nopea: Varaldmmittimen toiminta sallitaan joko tietyn ajan kuluttua siitd, kun
Lammin kayttovesi-toiminto on kdynnistynyt (katso seuraavassa kappaleessa
oleva selitys), tai silloin, kun ulkoyksikk® ei voi suorittaa Lammin kayttovesi
-toimintoa.

Nopean tilan ajastin

Kun Nopea-tila on valittuna, kdyttdja voi valita yhden 3 esiasetetusta ajastimesta,
jotka maarittavat, kuinka pitkdn ajan kuluttua siitd, kun Lammin kayttovesi
-toiminto on kaynnistynyt, varalammitin voi kaynnistya:

Turbo: 10 minuuttia
Normaali: 20 minuuttia
Taloudellinen: 30 minuuttia

Kun Tehokas-tila on valittuna, Nopean tilan ajastin eiole kdytdssa.

TIETOJA

[
l Kun varaajan desinfiointi suoritetaan Tehokas-tilassa, varaldmmitin voi kuitenkin
kdynnistya 20 minuutin kuluttua lampopumpun avustamiseksi.

5.11 Energiamittauksen asettaminen

Voit lukea seuraavat energiatiedot kadyttoliittyman kautta:
- Tuotettu lampod

- Kulutettu energia
Voit lukea energiatiedot:

- Lampiman kayttéveden tuotantoa varten

Voit lukea energiatiedot:

- Kahden tunnin jaksolta (viimeisten 48 tunnin ajalta)
- Vuorokaudelta (viimeisten 14 vuorokauden ajalta)
- Kuukaudelta (viimeisten 24 kuukauden ajalta)

- Yhteensa asennuksen jalkeen
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° TIETOJA
l Laskettu tuotettu lampd ja kulutettu energia ovat arvioita eika niiden tarkkuutta
voida taata.
5.11.1 Tuotettu lampo
° TIETOJA
l Tuotetun lammon laskemiseen kaytettavat anturit kalibroidaan automaattisesti.

= Tuotettu [ampo lasketaan sisdisesti ja sen perustana ovat:
- Meno- ja tuloveden lampotila
- Virtausnopeus

= Asennus ja madritys: lisdvarusteita ei tarvita.

5.11.2 Kulutettu energia

Voit kayttaa seuraavia tapoja maarittamaan kulutetun energian:
= Laskeminen

Kulutetun energian laskeminen

= Kulutettu energia lasketaan sisdisesti ja sen perustana ovat:
- Ulkoyksikon todellinen ottoteho
- Varalammittimen asetettu kapasiteetti
- Jannite

= Asennus ja maaritys: Tarkkoja energiatietoja varten mittaa kapasiteetti
(resistanssimittaus) ja aseta kayttoliittymalld kapasiteetti varaldammittimelle
(vaihe 1).

5.12 Muut toiminnot

5.12.1 Kellonajan ja paivamaaran maarittaminen

1 |Mene kohtaan [7.2] Kdyttdjaasetukset > Aika/pdaivamaara. @O

5.12.2 Hiljaisen tilan kaytto

Tietoja hiljaisesta tilasta

Voit kdyttda hiljaista tilaa ulkoyksikon aanen hiljentamiseen. Tama kuitenkin
pienentad jarjestelman lammitys-/jadhdytyskapasiteettia. Hiljaisen tilan tasoja on
useita.

Asentaja voi:

= Poistaa hiljaisen tilan kokonaan kaytosta

= Aktivoida hiljaisen tilan taso manuaalisesti

= Antaa kayttajan ohjelmoida hiljaisen tilan ajastuksen

= Maarittaa rajoitukset paikallisten maadraysten mukaisesti

Jos asentaja on kytkenyt toiminnon kayttoon, kayttaja voi ohjelmoida hiljaisen tilan
ajastuksen.

Kayttajan viiteopas P DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)23081V3
38 R32 Split Series — ldmminvesivaraaja (180 1/230 1)
4P779552-1-2025.01




5 | Kaytto

TIETOJA

o
l Jos ulkolampatila on alle nollan, EMME suosittele hiljaisimman tason kayttoa.

Hiljaisen tilan tarkistaminen

Jos (@ nakyy aloitusnaytossa, hiljainen tila on aktiivisena.

Hiljaisen tilan kaytto

1 |Mene kohtaan [7.4.1]: Kayttajaasetukset >Hiljainen > QO
Tila.

2 | Tee jokin seuraavista: —

Jos haluat... Silloin...
Poistaa hiljaisen tilan kokonaan | Valitse Pois paalta. @0
kaytosta Tulos: Yksikkd ei koskaan toimi
hiljaisessa tilassa. Kayttaja ei voi
muuttaa tata.
Aktivoida hiljaisen tilan taso Valitse Manuaalinen. @O

manuaalisesti Siirry kohtaan [7.4.3] Taso ja valitse | @0

sovellettava hiljaisen tilan taso.
Esimerkki: Hiljaisin.

Tulos: Yksikko toimii aina valitulla
hiljaisen tilan tasolla. Kayttaja ei voi
muuttaa tata.

= Antaa kayttdjan ohjelmoida| Valitse Automaattinen. QO
hiljaisen tilan ajastuksen JA/ Tulos:
TAI o o = Kdyttdjd (tai sind) voi ohjelmoida
) l\/lz?arlt.taa r?J_Q'FUkset ajastuksen  kohdassa  [7.4.2]
pa|ka|.l|ster1 maaraysten Ajastus. Lisatietoja ajastuksesta
mukaisesti voit katsoa kohdasta
"5.7.3 Ajastusnaytto:

esimerkki" [» 28].

Rajoituksia voi maarittaa kohdassa
[7.4.4] Rajoitukset. Katso alla
oleva kuva.

= Hiljaisen tilan mahdolliset
vaikutukset vaihtelevat ajastuksen
(jos ohjelmoitu) ja rajoitusten (jos
kaytossa/maaritetty) mukaan.
Katso alla oleva kuva.

Rajoitusten maaritys

1 | Ota rajoitukset kayttoon. (@s-O

Siirry kohtaan [7.4.4.1]: Kayttajdasetukset >Hiljainen >
Rajoitukset > 0Ota kayttoon javalitse Kylla.
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Maarita rajoitukset (aika + taso), jotka ovat kayttssa ennen
puoltapdivaa (AM):
= [7.4.4.2] Aamupaivan rajoitettu aika
Esimerkki: Klo 9-11.
= [7.4.4.3] Aamupaivan rajoitettu taso
Esimerkki: Hiljaisempi

Maarita rajoitukset (aika + taso), jotka ovat kaytossa

puolenpaivan jalkeen (PM):

= [7.4.4.4) I1tapaivan rajoitettu aika
Esimerkki: Klo 15-19.

= [7.4.4.5] I1tapaivan rajoitettu taso

Esimerkki: Hiljaisin

Mahdolliset vaikutukset, kun hiljaisen tilan asetus on Automaattinen

Jos... Silloin hiljainen tila =...
Rajoituksia Rajoitukset Ajastus
kaytossa? (aika + taso) | ohjelmoitu?
maaritetty?
Ei Ei Ei POIS
kdytettavissd Kylla Ajastuksen mukaan
Kylla Ei Ei POIS
Kylla Ajastuksen mukaan
Kylla Ei Rajoituksen mukaan
Kylla = Rajoituksen voimassa ollessa:
Jos rajoitettu taso on tiukempi
kuin ajoituksen mukainen taso,
noudattaa rajoitusta. Muuten
ajastuksen mukaan.
= Rajoituksen voimassaolon
ulkopuolella: Ajastuksen
mukaan.

5.12.3 Lomatilan kaytto

Tietoja lomatilasta

Loman aikana voit kdyttaa lomatilaa poiketaksesi tavallisista ajastuksista ilman, etta
niitad tarvitsee muuttaa. Kun lomatila on kdytdssa, lampiman kayttoveden tuotanto
on poissa kdytosta. Desinfiointitoiminto pysyy aktiivisena.

Tyypillinen tyonkulku

Lomatilan kayttd koostuu yleensa seuraavista vaiheista:

1 Lomatilan aktivointi.

2 Loman aloituspaivamaaran ja lopetuspaivamaaran asettaminen.

Lomatilan aktiivisuuden ja/tai kdynnissi olemisen tarkistaminen

Jos nakyy aloitusnaytossa, lomatila on aktiivisena.

Kayttajan viiteopas
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Loman maarittdminen

1 | Ota lomatila kdyttoon. —

= Mene kohtaan [7.3.1]: Kayttajaasetukset > Loma >| @O
Aktivointi.

7.3.1

Aktivointi

Alkaen
Saakka

= Valitse Paalla. Qs-O

2 | Aseta loman ensimmainen paiva. —

= Mene kohtaan [7.3.2]: Alkaen. 1Qe-O
= Valitse paivamaara. ---0

O---03
= Vahvista muutokset. Qs:-O

3 | Aseta loman viimeinen paiva. —

= Mene kohtaan [7.3.3]: Saakka. Qe+ O
= Valitse paivamaara. ©---0

OO}
= Vahvista muutokset. QO

5.12.4 WLAN:n kaytto

TIETOJA

Rajoitus: WLAN-asetukset ovat nakyvissa vain, kun WLAN-kortti on asetettu
kayttoliittymaan.

i @

Tietoa WLAN-kortista

WLAN-kortin avulla jarjestelmdn voi yhdistad internetiin. Kayttaja voi sitten ohjata
jarjestelmaa ONECTA -sovelluksen kautta.

Tama vaatii seuraavat osat:

a | WLAN-kortti WLAN-kortti on asetettava kayttoliittymaan.
b | Reititin Erikseen hankittava.
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¢ |Alypuhelin + sovellus | ONECTA -sovellus on asennettava kayttéjan
- dlypuhelimeen. Katso:
W DAIKIN | , o
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
OR.AHO
o
! (=]
Maaritys

Maarita ONECTA -sovellus sovelluksen sisdisten ohjeiden mukaan. Maarityksen
aikana seuraavia toimintoja ja tietoja tarvitaan kayttoliittymassa:

D

[D] Langaton yhdyskaytava

8 Kayttajaprofiil

) Kayto . s
e [D.1] Ota AP-tila kdyttddn
[\ Toimintahairio [D.2] Kaynnista uudelleen

@) Huone

]
]
[D.3] WPS

[D.4] Ei yhteytta pilveen
[D.5] Kodin verkkoyhteys
[D.6] Yhdistetty pilveen

[D.1] Ota AP-tila kayttoon: Ota WLAN-kortti kdyttoon tukiasemana:

1 |Siirry kohtaan [D.1]: Langaton yhdyskadytava >O0ta AP-tila QO
kayttoon.

2 | Tama asetus muodostaa satunnaisen SSID:n ja avaimen (+ QR- —
koodin), joita ONECTA -sovellus tarvitsee:

DA AP-tila paalla
n
[=]p[m] sso
DaikinAPXXXXX

Avain
E XYZ12345

Tama ndytto sulkeutuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua tai
kun painat a - tai «x-painiketta (ja vahvistat):

Haluatko varmasti poistua AP-tilasta?

Takaisin

OK

[D.2] Kaynnista uudelleen: Kdynnistd WLAN-kortti uudelleen:

1 |Siirry kohtaan [D.2]: Langaton yhdyskadytdva >Kaynnista @O
uudelleen.
2 |Kdynnistd yhdyskdytava uudelleen -ndytossa valitse OK. QO
Kayttajan viiteopas 4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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[D.3] WPS: Yhdistda WLAN-kortti reitittimeen:

TIETOJA

°
l Voit kdyttaa tata toimintoa vain, jos WLAN-ohjelmistoversio ja ONECTA -sovelluksen
ohjelmistoversio tukevat sita.

1 |Siirry kohtaan [D.3]: Langaton yhdyskdytava > WPS. €O

2 | WPS -ndytossa valitse Kylla. @O

[D.4] Ei yhteytta pilveen: Poista WLAN-kortti pilvesta:

1 [Siirry kohtaan [D.4]: Langaton yhdyskaytadva >Ei yhteytta Q-0
pilveen.

2 Ei yhteytta pilveen -ndytdssa valitse Kylla. -0

[D.5] Kodin verkkoyhteys: Lue kotiverkkoyhteyden tila:

1 |Siirry kohtaan [D.5]: Langaton yhdyskaytava >Kodin QO
verkkoyhteys.
2 | Lue yhteyden tila: @O

* Yhteys katkaistu [WLAN_SSID]
= Yhdistetty [WLAN_SSID]

[D.6] Yhdistetty pilveen: Lue pilviyhteyden tila:

1 |Siirry kohtaan [D.6]: Langaton yhdyskadytdva >Yhdistetty QO
pilveen.

2 | Lue yhteyden tila: @O
= Ei yhdistetty
= Yhdistetty
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6 Energiansaastovinkkeja

Vinkkeja lamminvesivaraajan lampotilasta

Valitse Ensisijainen ajastus -kohdan asetukseksi Lammin kadyttovesi
sahkdisen varalammittimen kayton minimoimiseksi.

Kayta viikkoajastusta tavalliseen lampiman kayttoveden tarpeeseen (VAIN
ajastetussa tilassa).

Lisaksi, kun lammitys tapahtuu vain ajoitettuna aikana, ilmastointitoiminnon
keskeytys rajoittuu tiettyihin  hetkiin, jolloin ilmastoinnin  lammitys-/
jadhdytystarve on vahemman tarkea.

- Ohjelmoi ldmminvesivaraaja lampenemaan esiasetettuun arvoon (Mukavuus =
korkeampi lamminvesivaraajan lampotila) yolla, jolloin ilmastoinnin lammitys-/
jadhdytystarve on pienempi (esimerkiksi klo 22.00—-04.00).

- Jos lamminvesivaraajan lammittdminen kerran yossa El riitd, ohjelmoi lisdksi
ldmminvesivaraajan lammitys esiasetettuun arvoon (Eko = alhaisempi
ldmminvesivaraajan l[ampotila) paivalla tai silloin, kun asukkaat eivat ole paikalla
(esimerkiksi klo 09.00—15.00).

Varmista, ettd haluttu lamminvesivaraajan lampdotila El ole liian korkea.
Esimerkki: Asennuksen jdlkeen laske lamminvesivaraajan lampoétilaa pdivittain
1°C:lla ja tarkista, onko lamminta vetta viela riittavasti.
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7 Kunnossapito ja huolto

7.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto

Asentajan on suoritettava vuosittainen kunnossapito. Voit katsoa yhteystiedot/
tuen numeron kayttéliittyman kautta.

1 |Mene kohtaan [8.3]: Tiedot > Toimittajatiedot. Qs -O

Tehtdvat, jotka loppukdyttdjan on suoritettava:
= Pida yksikon ymparisté puhtaana.

= Pid3 kayttolittyma puhtaana pehmeélld, kostealla liinalla. ALA kdytd mitdan
pesuainetta.

= Tarkista saannollisesti kohdasta [8.4] Tiedot > Anturit tai aloitusvalikosta, etta
vedenpaine on yli 1 bar.

Kylmaaine

Tuote siséltaa fluorattuja kasvihuonekaasuja. ALA pdésta kaasuja ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R32

lImaston lampenemispotentiaali (GWP): 675

Sovellettavat lakisdateiset maardykset voivat edellyttda sdannollisia tarkastuksia
kylmaainevuotojen varalta. Kysy lisatietoja asentajalta.

@ VAROITUS: LIEVASTI TULENARKAA MATERIAALIA
Yksikon sisélla oleva kylmdaaine on lievasti tulenarkaa.

VAROITUS
= Yksikon sisdlla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa mutta ei yleensa vuoda. Jos

kylmaainetta vuotaa huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, [dmmittimen tai
keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai vahingollisen kaasun
muodostumista.

= Sammuta kaikki polttoaineldammittimet, tuuleta huone ja ota yhteys laitteen
myyjaan.

= A3 kéytd yksikkéd ennen kuin huoltohenkilé on vahvistanut, ettd osa, josta
kylmdainetta vuosi, on korjattu.

VAROITUS
Laitetta taytyy sailyttdd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita

(esimerkiksi avotuli, toiminnassa oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

VAROITUS
= ALA puhkaise tai polta kylm&ainekierron osia.

= ALA kdytd muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusaineita tai yritd
nopeuttaa sulatusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

® Huomaa, etta jarjestelmdssa oleva kylmdaine on hajutonta.
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®

HUOMIO

Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin sovellettava lainsdaadanto vaatii, etta yksikon
kylmaaineen tayttomaara osoitetaan seka painona etta CO,-ekvivalenttina.

CO,-ekvivalenttitonnien laskukaava: Kylmdaineen GWP-arvo x kylmdaineen
kokonaistayttomaara [kg]/1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

Kayttajan viiteopas
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8 Vianetsinta

Kosketin

Jos oireet mainitaan seuraavassa, voit yrittda ratkaista ongelmaa itse. Muiden
ongelmien kohdalla ota yhteyttd asentajaan. Voit katsoa yhteystiedot/tuen
numeron kayttoliittyman kautta.

1 |Mene kohtaan [8.3]: Tiedot > Toimittajatiedot. 1Qs-O

8.1 Ohjetekstin nayttaminen toimintahairidon esiintyessa

Toimintahdirion esiintyessa aloitusnaytossa nakyy seuraavaa vakavuuden
mukaisesti:

« : Virhe
« /N\: Toimintahiirio

Voit katsoa lyhyen ja pitkdn kuvauksen toimintahairidsta seuraavasti:

1 | Avaa pdavalikko painamalla vasenta valitsinta ja mene kohtaan QO
Toimintahairio.

Tulos: Naytossa nakyy lyhyt kuvaus virheesta ja vikakoodi.

2 | Paina virhendytossa 2. ?

Tulos: Naytossa nakyy pitkd kuvaus virheesta.

VAROITUS
Vian F3-00 ilmaantuessa on olemassa kylmaaineen vuodon vaara. Ota yhteyttd

asentajaan.

8.2 Vikahistorian tarkistaminen

Olosuhteet: Kayttooikeustasoksi on asetettu edistynyt loppukdyttdja.

1 | Mene kohtaan [8.2]: Tiedot > Toimintahairiohistoria. (Qe-O

Naet luettelon uusimmista vioista.
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8.3 Qire: Hanavesi on liian kylmaa

Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Lammin kayttovesi loppuu epatavallisen | Jos tarvitset valittomasti ldmminta
korkean kulutuksen takia. kayttovetta, aktivoi ldmminvesivaraajan

Voimakas toiminta. Tama kuluttaa
kuitenkin enemman energiaa. Katso
"5.6.4 Lamminvesivaraajan tehokas
kaytto" [» 23].

Jos ongelma toistuu paivittdin, tee jokin
seuraavista:

Haluttu ldamminvesivaraajan lampdtila
on liian alhainen.

= Lisaa [dmminvesivaraajan
lampdotilan esiasetettua arvoa. Katso

"5.7.1 Esiasetettujen arvojen
kayttaminen" [» 26].

= Saada ldmminvesivaraajan
[ampotilan ajastinta. Esimerkki:
Ohjelmoi lisdksi lamminvesivaraajan
lammitys esiasetettuun arvoon (Eko-
asetuspiste = alhaisempi varaajan
lampotila) pdivan  aikana. Katso
"5.7.2 Ajastimien kaytto ja
ohjelmointi" [» 26] ja
"5.7.3 Ajastusnaytto:
esimerkki" [» 28].

8.4 Qire: Lampdpumpun hairid

Kun ldmpodpumppu ei toimi, varalammitin voi toimia hatalammittimend. Se ottaa
silloin lampokuorman haltuun joko automaattisesti tai manuaalisesti.

Kun Hata on asetettu tilaan Automaattinen ja lampopumpun toiminta
hairiintyy, varaajan lisdlammitin aloittaa lampiman kdyttoveden tuotannon
automaattisesti.

Kun Hata on tilassa Manuaalinen ja lampopumpun toiminta hairiintyy,
[ampiman kayttoveden tuotanto pysahtyy.

Jos haluat palauttaa sen manuaalisesti kayttoliittyman kautta, siirry
Toimintahairio-paavalikkondyttoon ja vahvista, voiko varalammitin ottaa
[ampokuorman haltuunsa vai ei.

Kun lampdpumpun toiminta hairiintyy, L tai MNtulee nakyviin kayttoliittymaan.

Mahdollinen syy Korjaustoimenpide

Lampdpumppu on vahingoittunut. Katso "8.1 Ohjetekstin nayttaminen
toimintahdirion esiintyessa" [» 47].

TIETOJA

Kun varalammitin ottaa ldmpokuorman haltuunsa, sdhkonkulutus nousee
merkittavasti.

i @

TIETOJA

Jos haluat muuttaa varalammitin hatdasetuksia, avaa kohta [9.5.1]: Asentajan
asetukset > Hata.

i @
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8.5 Qire: Jarjestelma pitaa pulputtavaa aanta kayttéoonoton jalkeen.

Mahdollinen syy Korjaustoimenpide
Jarjestelmassa on ilmaa. Poista ilma jarjestelmasta.®
Virheellinen hydraulinen tasapaino. Asentajan suoritettavissa:

= Jos hydraulinen tasapaino ei riitd,
muuta  pumpun  rajoitusasetuksia
([9-0D] ja [9-0OE] jos sovellettavissa).

Erilaiset toimintahairiot. Tarkista nakyyko L tai N
kayttoliittyman aloitusndytdssa. Katso
lisdtietoja viasta kohdasta

"8.1 Ohjetekstin nayttaminen
toimintahdirion esiintyessa" [» 47].

@ Suosittelemme ilmanpoistoa yksikén iimanpoistotoiminnolla (asentajan suoritettavissa).
Huomioi seuraava, jos poistat ilman lammityspiirista:

é VAROITUS
limanpoiston lammityspiiri lampimalle kayttévedelle.
Tarkista ennen ilman poistamista, nakyyko kayttoliittyman
aloitusnaytdssa L tai AN,

= Jos ei nay, voit suorittaa ilmanpoiston heti.

= Jos nakyy, varmista, ettda huone, jossa haluat suorittaa
ilmanpoiston, on riittavasti ilmastoitu. Syy: Laitteiston
rikkoutuessa vesipiiriin voi vuotaa kylmaainetta, ja sita
kautta  huoneeseen, johon  poistat lampiman
kayttoveden lammityspiirin ilman.

8.6 Kompressorin pakottaminen pois paalta

On mahdollista pakottaa kompressorin toiminta pois paalta ja aktivoida Hata-
toiminto ilman toimintahdiridita tarvittaessa.

Jos haluat estdaa kompressorin kdyton, avaa kohta [9.5.2]:. Asentajan asetukset
>Hata > Kompressori pakotettu pois>paalla.

CKHWS180+CKHWS(U)230BV3 P DAIKIN Kayttajan viiteopas
R32 Split Series — ldmminvesivaraaja (180 1/230 1) 49
4P779552-1-2025.01




9 | Havittaminen

9 Havittaminen

HUOMIO
ALA yritd purkaa jarjestelmas itse: jarjestelman purkamisessa seka kylmaaineen, 6ljyn

ja muiden osien kasittelyssd TAYTYY noudattaa soveltuvaa lainsdadantda. Yksikot
TAYTYY késitelld erikoistuneessa kéasittelylaitoksessa uudelleenkayttdd, kierratysta ja
talteenottoa varten.
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10 Asentajan asetukset: Asentajan taytettavat
taulukot

10.1 Maarityksen apuohjelma

Asetus ‘ Tayta...

Jarjestelma

Sisayksikon tyyppi (vain luku)

Varalammittimen tyyppi [9.3.1]
(vain luku)

Jannite [9.3.2]
Maaritykset [9.3.3]
Kapasiteettivaihe 1[9.3.4]

Nopean tilan ajastin[9.3.A]

Varalammittimen kayttoluvan
aikataulu[9.3.B]

Kaytts [9.3.8]
Hat& [9.5]

Varaaja

Lammitystila [5.6]

Desinfiointi [5.7]
Enintaan [5.8]

Hystereesi [5.9]

Hystereesi [5.A]

Mukavuusasetuspiste [5.2]

Eko-asetuspiste [5.3]

Uudelleenlammitys-asetuspiste
[5.4]

Asetuspistetila [5.B]

SR-kayratyyppi [5.E]
Kayttotilat [5.G]

10.2 Asetukset-valikko

Asetus Tayta...

Tiedot
Toimittajatiedot [8.3]
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