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1 | O ovom dokumentu

1 O ovom dokumentu

Hvala vam na kupnji ovog proizvoda. Molimo vas:

= Prije upotrebe korisni¢kog sucelja pazljivo procitajte dokumentaciju kako biste
osigurali najbolje performanse.

= ZatraZite od instalatera da vam objasni postavke koje je upotrijebio za
konfiguriranje vaseg sustava. Provjerite je li ispunio tablice postavki instalatera.
Ako NIJE, zatraZite da to ucini.

= Cuvajte dokumentaciju za daljnju upotrebu.
Ciljana publika
Krajnji korisnici
Komplet dokumentacije
Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaca:
= Opée mjere opreza:
- Sigurnosne upute koje morate procitati prije postavljanja
- Format: papir (u pakiranju unutarnje jedinice)
= Prirucnik za rukovanje:
- Brzi vodic za osnovnu upotrebu
- Format: papir (u pakiranju unutarnje jedinice)
= Referentni vodic€ za korisnika:

- Detaljne upute po koracima i popratne informacije za osnovnu i naprednu
upotrebu

- Format: digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Upotrijebite funkciju
pretrazivanja Q kako biste pronasli svoj model.

= Prirucnik za postavljanje — vanjska jedinica:
- Upute za postavljanje
- Format: papir (u pakiranju vanjske jedinice)
= Prirucnik za postavljanje — unutarnja jedinica:
- Upute za postavljanje
- Format: papir (u pakiranju unutarnje jedinice)
= Referentni vodic za instalatera:
- Priprema za postavljanje, dobre prakse, referentni podaci ...

- Format: digitalne datoteke na https://www.daikin.eu. Upotrijebite funkciju
pretrazivanja Q kako biste pronasli svoj model.

Najnovije revizije priloZene dokumentacije moZete pronaéi na regionalnim
internetskim stranicama tvrtke Daikin ili zatraZiti od instalatera.

Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi originalnih
uputa.
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1| O ovom dokumentu

Aplikacija ONECTA

PV DAIKIN

Ako ju instalater postavi, aplikaciju ONECTA mozZete
upotrebljavati za kontrolu i nadzor svojeg sustava. Vise
podataka potrazite na stranici:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

DR

[=]Z2ie

NAPOMENA
AZurirajte programsku opremu korisnickog sucelja dizalice topline Daikin Altherma na

najnoviju verziju.

Trenutacna lokacija

Trenutacna lokacija (primjer: [5.6]) omogucuje vam odredivanje vlastite lokacije u
strukturi izbornika korisni¢kog sucelja.

1 |Za omogucivanje trenutacne lokacije: na po¢etnom zaslonu ili ?
zaslonu glavnog izbornika pritisnite gumb za pomo¢. Trenutacna
lokacija pojavljuje se u gornjem lijevom kutu zaslona.
2 | Za onemogucdivanje trenutacne lokacije: ponovno pritisnite ?
gumb za pomod¢.
U ovom dokumentu navode se i trenutacne lokacije. Primjer:
1 |Idite na [5.6]: Spremnik PTV a>Nacin zagrijavanja. @O
To znadi:
1 | Pocevsi od pocetnog zaslona zakredite lijevi kotaci¢ i idite na @0
Spremnik PTV a.
(©D)
r‘L Spremnik PTV a
2 | Pritisnite lijevi kotaci¢ za ulazak u podizbornik. QO
3 | Zakrecite lijevi kotaci¢ i idite naNa¢in zagrijavanja. -0
?;i: Nacin zagrijavanja
4 | Pritisnite lijevi kotaci¢ za ulazak u podizbornik. QO

1.1 Znacenje upozorenja i simbola

OPASNOST
Oznacuje situaciju koja rezultira smrcu ili teSkom ozljedom.
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OPASNOST: OPASNOST OD STRUJINOG UDARA

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati strujnim udarom opasnim po Zivot.

OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

Oznaduje situaciju koja bi mogla rezultirati opeklinama/oparinama zbog ekstremno
visokih ili niskih temperatura.

OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati eksplozijom.

UPOZORENJE

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati smrcu ili teSkom ozljedom.

UPOZORENIJE: ZAPALIJIVI MATERIJAL

OPREZ

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati manjom ili srednje teskom ozljedom.

NAPOMENA

Oznacuje situaciju koja bi mogla rezultirati osSte¢enjem opreme ili imovine.

INFORMACIA

Oznacuje korisne savjete ili dodatne informacije.

SIS S S

Simboli koristeni na jedinici:

Simbol Objasnjenje
I::I—i] Prije postavljanja, procitajte priruc¢nik za postavljanje i
rukovanje, i list uputa za oZicenje.
@ Prije izvodenja radova na odrzavanju i servisnih zadataka,
procitajte servisni prirucnik.
H:I:H Za vise informacija pogledajte referentni vodic za instalatera i
: korisnika.

‘ﬁ Jedinica sadrZi dijelove koji se vrte. Budite paZljivi kada
servisirate ili pregledavate jedinicu.

Simboli koristeni u dokumentaciji:

Simbol Objasnjenje
Oznacava naslov slike ili referencu na nju.
Primjer: "® Naslov slike 1-3 " znaci "Slika 3 u poglavlju 1".
@ Oznacava naslov tablice ili referencu na nju.
Primjer: "= Naslov tablice 1-3 " znaci "Tablica 3 u poglavlju
1"
Referentni vodi¢ za korisnika P DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BIV3
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2 | Sigurnosne upute za korisnika

2 Sigurnosne upute za korisnika

Uvijek se pridrzavajte sljedecih sigurnosnih uputa i odredbi.

2.1 Opcenito

A UPOZORENJE
Ako NISTE sigurni kako se rukuje uredajem, obratite se

instalateru.

é UPOZORENIJE
Uredaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa
smanjenim fizickim, osjetilnim ili mentalnim

sposobnostima, ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, ako
imaju nadzor ili dobivaju upute o uporabi od uredaja na
siguran nacin i razumiju ukljucene rizike.

Djeca se NE SMIJU igrati s uredajem.

Cis¢enje i korisni¢ko odrzavanje NE SMIJU obavljati djeca
bez nadzora.

A UPOZORENJE
Da sprijecite elektri¢ni udar ili pozar:

= NE ispirite uredaj vodom.
= NE rukujte uredajem mokrim rukama.

= NEMOJTE na uredaj stavljati nikakve predmete koji
sadrze vodu.

é OPREZ
= NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju
plocu uredaja.

= NE sjedite i NE stojte na uredaju te se NE penjite na
njega.
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2 | Sigurnosne upute za korisnika

= Uredaji su oznaceni sljede¢im simbolom:

2

To znali da se elektricni i elektronicki proizvodi NE SMIJU mijesati s ostalim
nerazvrstanim kuéanskim otpadom. Sustav NE pokuSavajte rastaviti sami:
rastavljanje sustava, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim
dijelovima MORATE prepustiti ovlastenom instalateru koji ¢e to obaviti u skladu s
vazeéim zakonima.

Uredaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu,
recikliranje i uklanjanje. Osiguravanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda
pomazete u sprecavanju mogucih negativnih posljedica za okoli§ i ljudsko
zdravlje. Vise informacija zatrazite od svog instalatera ili nadleznih lokalnih tijela.

Baterije su oznacene sljedeéim simbolom:

)4

To znali da se baterije NE SMIJU mijeSati s ostalim nerazvrstanim kucanskim
otpadom. Ako je ispod simbola otisnut kemijski simbol, taj kemijski simbol znaci
da baterija sadrzi teSke metale iznad odredene koncentracije.

Moguce oznake kemikalija su: Pb: olovo (>0,004%).

Iskoristene baterije se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu
upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja iskoriStenih baterija pomaZete u
sprjecavanju mogucih negativnih posljedica za okolis i ljudsko zdravlje.

2.2 Upute za siguran rad

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.
UPOZORENIJE

Uredaj se mora pohraniti tako da se sprijeCe mehanicka
oStecenja, u dobro prozracivanoj prostoriji u kojoj nema
trajno aktivnih izvora zapaljenja (primjer: otvoreni plamen,
aktivni plinski uredaj ili aktivni elektri¢ni grijac).

‘@ UPOZORENIJE: BLAGO ZAPALIIVI MATERUJAL

é UPOZORENIJE
= NEMOJTE busiti ili paliti dijelove kruga rashladnog

sredstva.
= NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje
odledivanja ili Cis¢enje, osim onih koje je preporucio
proizvodac.

= Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema
mirisa.

Referentni vodic za korisnika
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2 | Sigurnosne upute za korisnika

A

UPOZORENIJE

= Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali
normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo
procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijaem
ili Stednjakom moZe dovesti do pozara ili stvaranja
Stetnog plina.

= ISKLJUCITE sve uredaje za grijanje plamenom, prozracite
prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili
ureda;j.

= NEMOIJTE upotrebljavati uredaj dok serviser ne potvrdi
da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.

UPOZORENIJE

Krug grijanja s odzracivanjem za kué¢nu vruc¢u vodu. Prije

odzrativanja provjerite je li /N ili L prikazan na pocetnom

zaslonu korisnickog sucelja.

= Ako se ne prikazuje, mozete odmah obaviti odzracivanje.

= Ako se prikazuje, uvjerite se da je prostorija u kojoj Zelite
obaviti odzracivanje dovoljno ventilirana. Razlog: u
slu¢aju puknuca, rashladno sredstvo moZe istjecati u
krug vode, a potom i u prostoriju prilikom odzracivanja
iz kruga grijanja ku¢ne vruce vode.
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3 | O sustavu

3 O sustavu

Ovisno o izgledu sustava, on moze:

= Proizvodnja ku¢ne vruée vode

3.1 Sastavni dijelovi u uobicajenom izgledu sustava

>oToO

A

&l

Toplinska crpka vanjske jedinice
Spremnik kuéne vruce vode (KVV)
Korisnicko sucelje unutarnje jedinice
Kotlovnica. Primjer: GaraZa.

Referentni vodic za korisnika
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4 | Brzi vodic

4 Brzi vodic

4.1 Korisnicka razina dopustenja

Koli¢ina informacija koju moZete ocitati i urediti u strukturi izbornika ovisi o vasoj
korisnic¢koj razini dopustenja:

= Korisnik: standardni nacin rada
= Napredni korisnik: moZete oitatii urediti vise informacija

Mijenjanje korisnicke razine dopustenja

1 |Idite na [B]: Korisnicki profil. 1Qe-O

B

8 Korisnicki profil

2 | Unesite odgovarajuci pin kod za korisni¢ku razinu dopustenja. —

= Pregledajte popis brojeva i promijenite odabrani broj. O+,
= Pomaknite pokazivac s lijeva na desno. -0
= Potvrdite pin kdd i nastavite. QO

Pin kod za korisnika

Pin koéd za razinu Korisnik je 0000.

Korisnik

0000

Pin kod za naprednog korisnika

Pin kéd za razinu Napredni korisnik je 1234. Potom su korisniku vidljive
dodatne stavke izbornika.

Napredni korisnik

1234
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4 | Brzi vodic

4.2 Kucna vrucéa voda
Da biste UKLJUCILI ili ISKLJUCILI grijanje spremnika

NAPOMENA
Naéin rada za dezinfekciju. Cak i ako ISKLJUCITE grijanje spremnika ([C.3]: Rad >

Spremnik PTV a), nacin rada za dezinfekciju ostati ¢e aktivan. Medutim, ako ga
ISKLJUCITE dok je dezinfekcija pokrenuta, pojavit ¢e se pogreska AH-00.

1 |Idite na [C.3]: Rad > Spremnik PTV a. Qe+ O
c3 Rad
Spremnik PTV a Isklju¢eno
2 | Postavite rad na Ukljucenoili Iskljuceno. 0@

Za promjenu zadane vrijednosti temperature spremnika

U nadinu rada Samo  ponovno  zagrijavanje zaslon zadane vrijednosti
temperature spremnika moZete upotrijebiti za ocitavanje i prilagodbu temperature
kuéne vruce vode.

1 |Idite na [5]: Spremnik PTV a. QO

5

[—J‘ Spremnik PTV a

2 | Prilagodite temperaturu kuéne vruce vode. 0@
a b
|

(& 50< T

Spremnik PTV a

a Stvarna temperatura kuéne vruée vode

b Zeljena temperatura kuéne vruée vode

U ostalim nacinima rada moZete vidjeti zaslon zadane vrijednosti ali ne ga i
mijenjati. Umjesto toga, moZete mijenjati postavke za Zadana vrijednost
ugodnosti [5.2], Zadana vrijednost ekonomicnosti [5.3] i Zadana
vrijednost ponovnog zagrijavanja [5.4].

INFORMACUA

[ J

l U situacijama u kojima se predvida vrlo niska ili nikakva potrosnja KVV, zadana
vrijednost temperature spremnika od <45°C mozZe rezultirati temperaturama KVV
hladnijima nego S$to je ocekivano kada se koristi nacin rada Samo ponovno
zagrijavanje. U takvim situacijama, preporucuje se prebacivanje na jedan od
sljedecih nacina rada:

= Samo planirano

* Planirano + ponovno zagrijavanje
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4 | Brzi vodic

Vise informacija

Za vise informacija takoder pogledajte:

= "5.4 UKUUCIVANJE ili ISKLUUCIVANJE rada" [» 21]

= "5.6 Kontrola kuc¢ne vruce vode" [» 22]

= "5.7 Prethodno postavljene vrijednosti i rasporedi" [» 26]
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5 | Postupak

5 Postupak

5.1 Korisnicko sucelje: pregled

Korisnic¢ko sucelje sadrzi sljede¢e komponente:

a Indikator stanja
b LCD zaslon
¢ Kotacic¢ii gumbi

Indikator stanja

LED Zarulje indikatora stanja svijetle ili trepere kako bi ukazale na nacin rada

jedinice.
LED Nacin rada Opis

Treperi plavo Mirovanje Jedinica ne radi.

Svijetli plavo Rad Jedinica radi.

Treperi crveno Kvar Doslo je do kvara.
Za vise informacija pogledajte odjeljak
"8.1 Prikaz teksta pomodi u slucaju
kvara" [» 48].

LCD zaslon

LCD zaslon ima funkciju mirovanja. Nakon 15 min bez interakcije s korisnickim
suceljem zaslon se zatamni. Budi se pritiskom bilo kojeg gumba ili zakretanjem bilo
kojeg kotacica.

Kotacidi i gumbi

SluZite se kotaci¢ima i gumbima:

= za navigaciju po zaslonima, izbornicima i postavkama LCD zaslona

= za postavljanje vrijednosti

“ A ?
a b c d e
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5 | Postupak

Stavka Opis

a | Lijevi kotaci¢ |Na LCD-u se s lijeve strane zaslona prikazuje luk kada moZete

upotrijebiti lijevi kotacic.

= {@:-O: zakrenite, zatim pritisnite lijevi kotaci¢. SluZi za
kretanje strukturom izbornika.

= {0---O: zakrenite lijevi kotaci¢. SluZi za odabir stavke
izbornika.

= @:-O: pritisnite lijevi kotaci¢. SluzZi za potvrdu odabira ili
prelazak u podizbornik.

b |Gumb za «: pritisnite za vracanje 1 korak unatrag u strukturi izbornika.
povratak

¢ |Gumb A pritisnite za povratak na pocetni zaslon.
pocetne
stranice

d |Gumbza 2. pritisnite za prikaz teksta pomoci povezanog s trenutnom
pomoc stranicom (ako je dostupan).

e |Desnikotaci¢ |Na LCD-u se s desne strane zaslona prikazuje luk kada
mozete upotrijebiti desni kotacié.
= O---@i: zakrenite, zatim pritisnite desni kotaci¢. Sluzi za

mijenjanje vrijednosti ili postavke prikazane na desnoj
strani zaslona.

= O---@): zakrenite desni kotaci¢. Sluzi za kretanje kroz
moguce vrijednosti i postavke.

= O---@.: pritisnite desni kotaci¢. SluZi za potvrdu odabira ili
prelazak na sljedecu stavku izbornika.
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5.2 Struktura izbornika: pregled korisnickih postavki

[5] Spremnik PTV a

[7.2] Vrijeme/datum

Pojacani nacin rada

Zadana vrijednost ugodnosti
Zadana vrijednost ekonomic¢nosti
Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja
Raspored

Nacin zagrijavanja

Dezinfekcija

Maksimum

Histereza

Nacin zadane vrijednosti

Krivulja VO

Margina

Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu
Raspored prioriteta

Nacin rada

(*) Timer brzog nacina rada

A N

Sati

Minute
Godina
Mjesec

Dan

Ljetno vrijeme
Format

[7.3] Godisnji odmor

Aktivacija
Od
Do

[7.4] Tihi nacin rada

[7] Korisnicke postavke

Jezik

Vrijeme/datum
Godisnji odmor
Tihi nacin rada

(**) Nagin rada
Raspored

(**) Razina

(**) Zabrane

L1

[8] Informacije

Podaci energije

Povijest kvarova
Informacije o dobavljacu
Osjetnici

Aktuatori

Nacini rada

O programu

Stanje veze

Radni sati

[8.1] Podaci energije

Ulaz elektriciteta
Proizvedena toplina

[[1B]Korisnicki profil

[C]Rad

Spremnik PTV a

(***) [D] Beziéni pristupnik

Omogu¢i nacin rada AP
Ponovno pokreni

WPS

Ukloni iz oblaka

Veza s kuénom mrezom
Veza s oblakom

A Zaslon zadane vrijednosti

(*) Primjenjivo samo kada je odabran brzi nacin rada spremnika

(**) Dostupno samo instalateru

(***) Primjenjivo samo kada je instaliran WLAN

INFORMACIA
Postavke ce se vidjeti ili se nece vidjeti ovisno o odabranim postavkama instalatera i
tipu jedinice.
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5.3 Mogudi zasloni: pregled

Najuobicajeniji su sljededi zasloni:

¢ Q-0 OR [0---0O

| 100

(o || [ES

c3 c4

a Pocetni zaslon
b Zaslon glavnog izbornika
¢ Zasloni nizih razina:
cl: zaslon zadane vrijednosti
c2: zaslon s pojedinostima i vrijednostima
c3: zaslon s krivuljom za rad ovisan o vremenu
c4: zaslon s planom

5.3.1 Pocetni zaslon

Pritisnite gumb #a za povratak na pocetni zaslon. Vidjet ¢ete pregled konfiguracije
jedinice te sobnu temperaturu i zadane vrijednosti temperature. Na pocetnom se
zaslonu vide samo oni simboli koji se odnose na vasu konfiguraciju.

e al a2 b ¢

P E— ‘ ‘/ \‘ 26Feb2019 |
22:19
2 d AN
é} 55
.- |
1.6 (@D (8)——r
bar N\ L f2
o | @27
|
gl 92
Moguca postupanja na ovom zaslonu
©---0 Pregledajte popis na glavnom izborniku.
QO Idite na zaslon glavnog izbornika.
? Omoguci/onemogudi trenutac¢nu lokaciju.
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Stavka ‘ Opis

a |Kuéna vrucéa voda

al éy Kuéna vruca voda
a2 6 | I1zmjerena temperatura spremnika®

b |Dezinfekcija / poja¢ano

& Nacin dezinfekcije aktivan

B A Pojac¢ani nacin rada aktivan

¢ | U hitnom slucaju

(o] Kvar toplinske crpke i sustav radi u nacinu Hitan slucaj.

d |Trenutni datum i vrijeme

e |Pametna energija

A Pametna energija trenutno se upotrebljava za kuénu vrucu
vodu.

f | Vanjski/tihi naéin rada

f1 (8) | Izmjerena vanjska temperatura®
f2 {® |Tihi nadin rada aktivan
f3 ®=] |Vanjska jedinica

g |Unutarnja jedinica/spremnik kuéne vruce vode

gl Spremnik kuc¢ne vruce vode

g2 b | Tlak vode

h |Nacin rada za godiSnji odmor

) Nacin rada za godi$nji odmor aktivan
i |Kvar
Al Doslo je do kvara.
/N Za viSe informacija pogledajte odjeljak "8.1 Prikaz teksta

pomoci u slucaju kvara" [» 48].

@ Ako odgovarajuéa radnja nije aktivna, krug ¢e biti zasivljen.

5.3.2 Zaslon glavnog izbornika

Pocevsi na pocetnom zaslonu, pritisnite (@s:+O) ili zakrenite (t@---O) lijevi kotaci¢
kako biste otvorili zaslon glavnog izbornika. Iz glavnog izbornika mozZete pristupiti
raznim zaslonima zadanih vrijednosti i podizbornicima.

2

& Korisnicki profil

) Rad

rJ‘ Spremnik —a

O Korisnicke postavke

@ Informacije

a Odabrani podizbornik
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Moguca postupanja na ovom zaslonu

-0 Pregledajte popis.
Q-0 Udite u podizbornik.

? Omoguci/onemogudi trenutacnu lokaciju.

Podizbornik Opis

o] |L\ili N Neispravnost Ogranicenje: Prikazuje se samo ako dode do
kvara.

Za vise informacija pogledajte odjeljak
"8.1 Prikaz teksta pomodi u slucaju
kvara" [» 48].

[5] E Spremnik PTV a SluZi za postavljanje temperature spremnika
kuéne vruée vode.

(7] | OKorisnicke postavke |Omogucuje pristup korisni¢kim postavkama,
kao Sto su nacina rada za godisnji odmor i tihi

nacin rada.
8] @ Informacije SluZi za prikaz podataka i informacija o
unutarnjoj jedinici.
(9] X Postavke Ogranicenje: Samo za instalatera.
instalatera Omogucuje pristup naprednim postavkama.
[A] @Puétanje u pogon Ogranicenje: Samo za instalatera.
Sluzi za obavljanje testova i odrzavanje.
(B] |&Korisnicki profil Sluzi za promjenu aktivnog korisnickog profila.
[l |G Rrad Sluzi za ukljucivanje i iskljucivanje funkcije
grijanja/hladenja i proizvodnje kuc¢ne vruce
vode.

[D] | Bezi¢ni pristupnik |Ograniéenje: Prikazuje se samo ako je
instalirana bezi¢na LAN (WLAN) mreza.

SadrZi postavke potrebne kada se konfigurira
aplikacija ONECTA.

5.3.3 Zaslon zadane vrijednosti

Zaslon zadane vrijednosti prikazuje se kod zaslona na kojima su opisane
komponente sustava za koje su potrebne zadane vrijednosti.

Primjer

[5] Zaslon temperature spremnika
5

(750

Spremnik PTV a
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Objasnjenje
d
a2 b2 |*
e d d
at € b1\
Moguca postupanja na ovom zaslonu
@0 Pregledajte popis podizbornika.
QO Prijedite u podizbornik.
O @ Prilagodite i automatski primijenite Zeljenu temperaturu.
Stavka Opis
Ogranicenje minimalne temperature al |Fiksno zadaje jedinica

a2 |Ogranicava instalater

Ogranic¢enje maksimalne temperature | bl | Fiksno zadaje jedinica

b2 | Ogranicava instalater

Trenutna temperatura ¢ | lzmjerila jedinica

Zeljena temperatura d |Zakredite desni kotacic za
povecanje/smanjenje (za nacin
Samo ponovno zagrijavanje).

Podizbornik e |Zakrenite ili pritisnite lijevi kotaci¢
za ulazak u podizbornik.

5.3.4 Zaslon s pojedinostima i vrijednostima

Primjer:
721 Vrijeme/datum
I Sati 11
Minute 30
] | | |
a c b a c b

a Postavke
b Vrijednosti
¢ Odabrana postavka i vrijednost

Moguca postupanja na ovom zaslonu
1@---0 Pregledajte popis postavki.
O---0} Promijenite vrijednost.
O Q. Idite na sljedecu postavku.
Q-0 Potvrdite promjene i nastavite.
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5.4 UKUUCIVANJE ili ISKLUUCIVANJE rada

5.4.1 Vizualni pokazatelji

Odredene funkcije jedinice mogu se zasebno omoguditi ili onemoguditi. Ako je
funkcija onemogucena, ikona odgovaraju¢e temperature na pocetnom zaslonu ¢e
bit ¢e sive boje.

Grijanje spremnika
a b

5 )

a Rad spremnika UKLJUCEN
b Rad spremnika ISKLJUCEN

5.4.2 Za UKUJUCIVANJE ili ISKLUUCIVANJE

Grijanje spremnika

NAPOMENA
Naéin rada za dezinfekciju. Cak i ako ISKLUUCITE grijanje spremnika ([C.3]: Rad >

Spremnik PTV a), nacin rada za dezinfekciju ostati ¢e aktivan. Medutim, ako ga
ISKLJUCITE dok je dezinfekcija pokrenuta, pojavit ¢e se pogreska AH.

1 |Idite na [C.3]: Rad > Spremnik PTV a. QO
C.3 Rad
Spremnik PTV a Iskljuéeno
2 | Postavite rad na Ukljucenoili Iskljuceno. O @)

5.5 Ccitanju informacija,

Za ocitavanje informacija

1 |Idite na [8]: Informacije. QO

Informacije koje se mogu ocitati

U izborniku... Mozete ocitati...
[8.1] Podaci energije Proizvedena energija i potrosena
energija
[8.2] Povijest kvarova Povijest kvarova
[8.3] Informacije o dobavljacu Kontakt/broj korisnicke sluzbe
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U izborniku...

Mozete ocitati...

[8.4] Osjetnici

Sobnu temperaturu, vanjsku
temperaturu, temperaturu izlazne
vode,...

[8.5] Aktuatori

Status/nacin rada svakog pojedinog
aktuatora

Primjer: Crpka jedinice UKLJUCENA/
ISKLJUCENA

[8.6] Nac¢ini rada

Trenutni nacin rada

Primjer: Nacin odmrzavanja/vracanja
ulja

[8.7]10 programu

Informacije o verziji sustava

[8.8] Stanje veze

Informacije o stanju povezanosti,
sobnom termostatu i WLAN adapteru

[8.9] Radni sati

Radni sati odredenih komponenti
sustava

5.6 Kontrola kuéne vruce vode

5.6.1 Nacin ponovnog zagrijavanja

U nacinu ponovnog zagrijavanja spremnik KVV-a neprestano se zagrijava do
temperature prikazane na pocetnom zaslonu (primjer: 50°C) kada temperatura

padne ispod odredene vrijednosti.

Tt
60°C -
50°C
40°C

15°C

00:00 07:00

14:00

T, Temperatura spremnika KVV-a

t Vrijeme

21:00

INFORMACUA

i @

Kada se raspored prioriteta postavi na KVV (pogledajte odjeljak "5.9 Raspored
prioriteta” [» 36]), a spremnik KVV-a istodobno je u nacdinu rada ponovnog
zagrijavanja, postoji znacajan rizik od problema s ugodom. U slucaju ucestalog
ponovnog zagrijavanja, redovno se prekida funkcija klimatizacije (grijanje/hladenje).

INFORMACUA

i @

Primjena histereze (koli¢ine pada temperature koji ¢e aktivirati zagrijavanje) moze se
razlikovati ovisno o tome je li ciljana temperatura unutar radnog raspona vanjske
jedinice. Posavjetujte se s instalaterom.
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INFORMACIUA

U situacijama u kojima se predvida niska ili nikakva potrosnja KVV, nacin rada Samo
ponovno zagrijavanje moZe rezultirati temperaturama KVV hladnijima nego Sto je
ocekivano. U takvim situacijama, preporucuje se prebacivanje na jedan od sljedecih
nacina rada:

i @

= Samo planirano

* Planirano + ponovno zagrijavanje

5.6.2 Planirani nacin

U planiranom nacinu spremnik KVV-a proizvodi vru¢u vodu u skladu s rasporedom.
Najbolje vrijeme za stvaranje vruce vode u spremniku je tijekom nodi jer je potreba
za grijanjem sustava za klimatizaciju manja.

Primjer:
Ted

60°C
50°C I
40°C

£[-3(0T8 EOTRRRE S S — ——

t

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Temperatura spremnika KVV-a
t Vrijeme

= U pocetku, temperatura spremnika KVV-a jednaka je temperaturi ku¢ne vode
koja ulazi u spremnik KVV-a (primjer: 15°C).

= Spremnik KVV-a programiran je tako da u 00:00 sati zagrije vodu na prethodno
postavljenu vrijednost (primjer: Ugodno = 60°C).

= Tijekom jutra trosite vrué¢u vodu i smanjuje se temperatura spremnika KVV-a.

= Spremnik KVV-a programiran je tako da u 14:00 sati zagrije vodu na prethodno
postavljenu vrijednost (primjer: Eco = 50°C). Vruca voda ponovo je dostupna.

= Tijekom popodneva i veceri ponovo troSite vruéu vodu i temperatura
spremnika KVV-a ponovo se snizava.

= Sljedeceg dana u 00:00 ciklus se ponavlja.

5.6.3 Planirani nacin + nacin ponovnog zagrijavanja

U nacinu rada planirano + ponovno zagrijavanje kontrola kué¢ne vruée vode jednaka
je kao u planiranom nacinu. Medutim, ako se temperatura spremnika KVV-a spusti
ispod prethodno postavljene vrijednosti (=temperatura spremnika za ponovno
zagrijavanje — vrijednost histereze; primjer: 35°C), spremnik KVV-a zagrijava se do
postizanja zadane vrijednosti ponovnog zagrijavanja (primjer: 45°C). To osigurava
da je uvijek dostupna minimalna koli¢ina vruce vode.

Primjer:
Tel

60°C
50°C -
45°C 1
35°C-

15°C 4

~Y

00:00 07:00 14:00 21:00
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T, Temperatura spremnika kuéne vruée vode
t Vrijeme

INFORMACIA

Primjena histereze (koli¢ine pada temperature koji ¢e aktivirati zagrijavanje) moze se
razlikovati ovisno o tome je li ciljana temperatura unutar radnog raspona vanjske
jedinice. Posavjetujte se s instalaterom.

i @

5.6.4 Upotreba pojacanog nacina rada KVV-a

5.6.5 Dezinfekcija

O pojac¢anom nacinu rada

Pojacani nac¢in rada omogucuje zagrijavanje kucne vruc¢e vode putem
pomocnog grijaca. Taj nacin rada upotrebljavajte onim danima kada se topla voda
trosi vise nego obic¢no.

Za provjeru je li pojacani nacin rada aktivan

Ako se ¥ prikaZe na potetnom zaslonu, poja¢ani nadin rada je aktivan.

Aktivirajte ili deaktivirajte Poja¢ani nacin rada na sljedeci nacin:

1 |Idite na [5.1]: Spremnik PTV a>Pojacani nacin rada @0

2 | Postavite pojacani nacin rada na Iskljuceno ili Ukljuceno. QO

Primjer upotrebe: trenutacno trebate vise vruce vode
Vi ste u sljedecoj situaciji:
= Vec ste potrosili vedinu raspolozive ku¢ne vruée vode.

= Ne mozete pricekati da se spremnik kuéne vruce vode zagrije sljede¢om
planiranom radnjom.

Tada moZete aktivirati pojac¢ani nacin rada. Spremnik kuc¢ne vruce vode ¢e poceti
zagrijavati vodu na temperaturu Ugodno.

INFORMACIA

[ ]

l Kada se aktivira pojacani nacin rada, toplinska crpka i pomocéni grijac ¢e raditi
maksimalnom snagom. Ako se pojacani nacin rada aktivira precesto za proizvodnju
kuéne vruce vode, mogu se dogoditi Cesti i dugi prekidi grijanja/hladenja klima
uredaja.

Funkcija dezinfekcije dezinficira spremnik kuc¢ne vruce vode povremenim
zagrijavanjem vode u njemu na odredenu temperaturu.

OPREZ
Postavke funkcije dezinfekcije MORA konfigurirati instalater u skladu s primjenjivim

zakonima.
# Kod Opis
[5.7.1] [2-01] Aktivacija:
= 0: Ne
= 1:Da
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Kod Opis

[5.7.2]

[2-00] Dan rada:

= 0: Svaki dan

: Ponedjeljak
:Utorak

:Sri

: Cetvrtak

: Petak

: Subota

= 7:Nedjelja

n
a U~ W N

[5.7.3]

[2-02] Vrijeme pokretanja

[5.7.4]

[2-03] Zadana vrijednost spremnika
60°C

[5.7.5]

[2-04] Trajanje:
40~60 minuta

Tonw 4

[2-03] [2-04]

((
)]

00.

Y

00 01.00 2200 23.00° 24.00 t

[2-02]

DHW Temperatura kué¢ne vrucée vode
T, Korisni¢ki zadana vrijednost temperature
T, Gornja zadana vrijednost temperature [2-03]
t Vrijeme

A

UPOZORENIJE

Budite svjesni Cinjenice da ¢e temperatura ku¢ne vruce vode na slavinama za vrucu
vodu nakon dezinfekcije biti jednaka vrijednosti odabranoj u lokalnoj postavci [2-03].

Kada ta visoka temperatura kucne vruce vode predstavlja potencijalni rizik od
tjelesnih ozljeda, na izlazni priklju¢ak vruce vode spremnika treba postaviti ventil za
mijesanje (lokalna nabava). Taj ventil za mijeSanje osigurat ¢e da se temperatura
vru¢e vode na slavini za vrucu vodu nikada ne digne iznad zadane maksimalne
vrijednosti. Ta maksimalna dopustena temperatura vruce vode odabire se u skladu s
primjenjivim zakonima.

A

OPREZ

Pobrinite se da vrijeme pocetka funkcije dezinfekcije [5.7.3] s definiranim trajanjem
[5.7.5] NE bude prekinuto mogucim zahtjevom za ku¢nu vrucu vodu.

®

NAPOMENA

Naéin rada za dezinfekciju. Cak i ako ISKLUUCITE grijanje spremnika ([C.3]: Rad >
Spremnik PTV a), nacin rada za dezinfekciju ostati ¢e aktivan. Medutim, ako ga
ISKLJUCITE dok je dezinfekcija pokrenuta, pojavit ¢e se pogreska AH.
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INFORMACUA

U slucaju pojave koda pogreske AH, te ako nije bilo prekida funkcije dezinfekcije zbog
dotoka kucne vrucée vode na slavinu, preporucuje se sljedece:

i @

* Kada je odabran nacin rada Samo ponovno zagrijavanje ili Planirano +
ponovno zagrijavanje preporucuje se programiranje pokretanja funkcije
dezinfekcije najmanje 4 sata nakon posljednjeg ocekivanog veceg dotoka vruce
vode na slavinu. Ovo pokretanje moZze se postaviti putem postavki instalatera
(funkcija dezinfekcije).

* Kada je odabran nacin rada Samo planirano preporucuje se programiranje
postupka Eco 3 sata prije planiranog pocetka funkcije dezinfekcije kako bi se
spremnik unaprijed zagrijao.

INFORMACUA

Funkcija dezinfekcije se ponovno pokrece ako temperatura kuéne vruce vode padne
5°Cispod ciljane temperature dezinfekcije za vrijeme trajanja postupka.

i @

5.7 Prethodno postavljene vrijednosti i rasporedi

5.7.1 Upotreba prethodno postavljenih vrijednosti

O prethodno postavljenim vrijednostima

Za neke postavke u sustavu mozete definirati prethodno postavljenu vrijednost. Te
vrijednosti morate postaviti samo jednom, a zatim ponovno upotrijebite vrijednosti
u ostalim zaslonima poput zaslona za planiranje. Ako kasnije budete Zeljeli
promijeniti vrijednost, ucinit ¢ete to na samo jednom mjestu.

Moguce prethodno postavljene vrijednosti

MoZete postaviti sljedece korisnicki definirane prethodno postavljene vrijednosti:
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Prethodno postavljena vrijednost Gdje se upotrebljava
Cilijna temperatura |[5.2] Zadana Te prethodno postavljene vrijednosti
spremnika, Na¢in |vrijednost mozete upotrijebiti u stavci [5.5]
rada, Timer ugodnosti Raspored (zaslon tjednog rasporeda za

brzog nacina
rada

spremnik KVV-a) ako je nacin rada

5.3] Zadana
53] spremnika KVV-a jedan od sljedecih:

vrijednost
ekonomiénosti |° Samo planirano

= Planirano + ponovno

zagrijavanje

[5.4] Zadana U softveru se ta prethodno postavljena
vrijednost vrijednost upotrebljava ako je nacin
ponovnog rada spremnika KVV-a
zagrijavanja

Planirano + ponovno
zagrijavanje

[5.G] Na¢in rada |MoZete odabrati dvije vrste proizvodnje
KVV-a za koje treba odobriti rad
pomocnog grijaca:

= U¢inkovito

= Brzo

[5.H] Timer brzog | Ovaj mjera¢ vremena primjenjiv je samo
nacina rada ako se "Brzo" odabere kao Nacin

rada. Mogu se odabrati tri unaprijed
postavljena mjeraca vremena:

= Turbo (10 minuta)
= Normalno (20 minuta)
= Ekonomicno (30 minuta)

Osim korisnicki definiranih prethodno postavljenih vrijednosti, sustav sadrzi i neke
sustavom definirane prethodno postavljene vrijednosti koje moZete upotrijebiti pri
programiranju rasporeda.

Primjer: U stavci [7.4.2] Korisnicke postavke >Tihi nacin rada > Raspored
(tjedni raspored u kojem se definira kada jedinica treba upotrebljavati neku razinu
tihog nacina rada), moZete upotrijebiti sljedec¢e sustavom definirane prethodno
postavljene vrijednosti: Tihi nacin rada/TiSi nacin rada/Najtisi nacin
rada.

5.7.2 Upotreba i programiranje rasporeda

O rasporedima

Ovisno o izgledu sustava i konfiguraciji koju instalater postavi, mogu biti dostupni
rasporedi za viSe kontrola.

Moiete... Pogledajte...
Postaviti treba li odredena kontrola "Zaslon za aktivaciju" u stavci
funkcionirati u skladu s rasporedom. "Moguci rasporedi" [» 28]

Odabrati koje rasporede trenutacno Zelite upotrijebiti za odredenu kontrolu.
Sustav sadrzi neke prethodno definirane rasporede. MoZete:
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Mozete... Pogledajte...
Pogledati koji je raspored trenutacno "Raspored/kontrola" u stavci
odabran. "Moguci rasporedi" [» 28]
Programirati vlastite rasporede ako niste = "Moguce radnje" u stavci
zadovoljni unaprijed definiranim "Moguci rasporedi" [» 28]
rasporedima. Radnje koje mozete «"573 Zaslon plana:
programirati ovise o kontrolama. primjer" [» 29]

Moguci rasporedi

Tablica sadrzi sljedece informacije:

= Raspored/kontrola: ovaj stupac prikazuje gdje mozete pogledati trenutno
odabrani raspored za odredenu kontrolu. Po potrebi mozete:

- Programirati osobni raspored. Pogledajte odjeljak "5.7.3 Zaslon plana:
primjer" [» 29].
= Prethodno definirani rasporedi: (ako je primjenjivo) prethodno definirani
raspored u sustavu za odredenu kontrolu. Po potrebi moZete sami programirati
svoj raspored.

= Zaslon za aktivaciju: za vedinu kontrola raspored je ucinkovit samo ako se
aktivira na odgovarajuéem zaslonu za aktivaciju. Ovaj unos pokazuje gdje ga
mozete aktivirati.

= Moguce radnje: radnje koje moZete upotrijebiti pri programiranju rasporeda.

Raspored/kontrola Opis
[5.5] Spremnik PTV a> Unaprijed definirani rasporedi: nije primjenjivo
Raspored Zaslon za aktivaciju: nije primjenjivo. Ovaj
Raspored za temperaturu raspored automatski se aktivira ako je nacin
spremnika kuéne vruce vode za |rada za KVV nesto od sljededeg:
vase uobiCajene potrebe za « Samo planirano

kuénom vru¢om vodom. . .. .
= Planirano + ponovno zagrijavanje

Moguce radnje:

= Ugodno: kada poceti grijati spremnik na
korisnicki definiranu prethodno postavljenu
vrijednost  [5.2] Zadana vrijednost
ugodnosti.

= Eco: kada poceti grijati spremnik na korisnicki
definiranu prethodno postavljenu vrijednost
[5.3] Zadana vrijednost ekonomicnosti.

= Zaustavi: kada prestati zagrijavati spremnik,
¢ak i ako Zeljena temperatura spremnika jo$
nije postignuta.

Napomena: U nacinu rada Planirano +
ponovno zagrijavanje sustav uzima u obzir i
korisnicki definiranu prethodno postavljenu
vrijednost [5.4] Zadana vrijednost
ponovnog zagrijavanja.
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Raspored/kontrola Opis
[5.F] Spremnik PTV a> Unaprijed definirani rasporedi: Ku¢na vruca
Raspored prioriteta voda kao prioritet za svaki mjesec

Raspored za vanjsku jedinicu za | Zaslon za aktivaciju: nije primjenjivo. Raspored
odredivanje prioriteta izmedu |se upotrebljava samo kada je na vanjsku jedinicu
rada spremnika ku¢ne vruce spojeno vise unutarnjih jedinica (npr. 1 spremnik
vode i klimatizacije + 1 klimatizacijska jedinica).

Moguce radnje:
= KVV: Ako se istodobno jave zahtjevi s vise

unutarnjih jedinica, vanjska ce jedinica dati
prednost proizvodnji kuéne vruée vode.

= Klimatizacija: Ako se istodobno jave
zahtjevi s vise unutarnjih jedinica, vanjska ce
jedinica dati prednost klimatizaciji (grijanju/
hladenju).

[7.4.2] Korisnicke postavke |Unaprijed definirani raspored: nije primjenjivo
>Tihi nac¢in rada>

Zaslon za aktivaciju: [7.4.1] Na¢in rada
Raspored

(dostupno samo instalaterima).
Raspored kada jedinica treba
upotrebljavati neku razinu tihog
nacina rada.

Moguce radnje: moZete upotrijebiti slijedece
sustavom definirane prethodno postavljene
vrijednosti:

= Iskljuceno

= Tihi nac¢in rada

= TiSi nacin rada

= Najtisi nacin rada

Pogledajte odjeljak "O tihom nacinu

rada" [» 39].

5.7.3 Zaslon plana: primjer
U ovom primjeru prikazano je kako se postavlja raspored zagrijavanja spremnika.
Za programiranje plana: pregled

Primjer: Zelite programirati sljededi plan:

Korisnicki definirani

Pon [ — — ]
Uto [ — — ]
Sri [ — — ]
Cet O
Pet O

Idite na plan.

2 (opcionalno) IzbriSite sadrzaj cijelog tjednog plana ili sadrzaj odabranog
dnevnog plana.

Programirajte plan za Ponedjeljak.
Kopirajte plan na ostale dane u tjednu.

Programirajte plan za Subota i kopirajte ga na Nedjelja.

Za otvaranje plana

1 |Idite na [5.5]: Spremnik PTV a>Raspored. Qe+ O
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Za brisanje sadrzaja tjednog plana

1 | Odaberite ime trenutnog plana. (Qse-O
Korisni¢ki definirani
Pon
Uto e — ]
Sri e — ]
Cet | —
Pet ] —— |
Sub ] —— |
Ned ] ——
2 | Odaberite Izbrisi. Q-0
W rzbrisi
3 | Odaberite OK za potvrdu. QO
Za brisanje sadrzaja dnevnog plana
1 | Odaberite dan ciji sadrzaj Zelite izbrisati. Primjerice, Petak @O
Korisnicki definirani
Pon ] e m— e 0
Uto ] — e — |
Sri ] — e — |
Cet ] — s — ]|
Pet ] — s — ]|
Sub e — ]
Ned e — ]
2 | Odaberite Izbrisi. HAe)
f tzorisi
B Uredi
Kopiraj
3 | Odaberite OK za potvrdu. @O
Za programiranje plana za Ponedjeljak
1 |Odaberite Ponedjeljak. O
Korisnicki definirani
Pon o——————— 1
Uto o——————— 1
Sri o——————— 1
Cet | —
Pet e —
Sub e —
Ned o——————— 1
2 | Odaberite Uredi. @O
W 1zbrisi
B uredi
Kopiraj
Referentni vodic za korisnika 4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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Lijevim kotaci¢em odaberite unos pa ga potom uredite desnim
kotaci¢em. Svaki dan moZete programirati do 4 radniji.

o—=r———=="10Pon
0 24

12
6:00 Comfort 22:00 Eco
8:30 Eco
17:30 Comfort

Napomena: Za brisanje radnje postavite njezino vrijeme na
vrijeme prethodne radnje.

©---O

O--Q)

Potvrdite promjene.

Rezultat: Plan za ponedjeljak je definiran. Vrijednost posljednje
radnje valjana je do sljedece programirane radnje. U ovom
primjeru ponedjeljak je prvi programirani dan. Stoga je
posljednja programirana radnja valjana do prve radnje sljedeceg
ponedjeljka.

Za kopiranje plana na ostale dane u tjednu

1

Odaberite Ponedjeljak.

Korisnicki definirani
Pon O —=r——®== C
Uto [ —
Sri [ —
Cet ] ——
Pet [ —
Sub Oy
Ned O———m

Odaberite Kopiraj.

W 1zbrisi
B uredi
Kopiraj

Rezultat: Pored kopiranog dana prikazuje se "C".

Odaberite Utorak.

Korisnicki definirani
O

Pon
Uto e — ]

Cet e — ]
Pet e —
Sub e —
Ned e —

Odaberite Zalijepi.

f rzbrisi
& Uredi
Kopiraj
E) zalijepi

Rezultat:

Korisnicki definirani
[0 W e —— ]

Sri L —
Cet L —
Pet e
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5 |Ponovite ovaj postupak za sve ostale dane u tjednu. —

Korisnicki definirani

Pon O

Uto [ — — ]
Sri ] — — ]
Cet ] — — ]
Pet ] — — ]
Sub [ ——
Ned OO0

Za programiranje plana za Subota i kopiranje na Nedjelja

1 |Odaberite Subota. Q0
2 | Odaberite Uredi. @0
3 | Lijevim kotacicem odaberite unos pa ga potom uredite desnim (@0
kotacicem. O @3
08:00 Comfort
23:00 Eco
4 | Potvrdite promjene. Q0O
5 |Odaberite Subota. QO
6 | Odaberite Kopiraj. QO
7 | Odaberite Nedjelja. QO
8 |Odaberite Zalijepi. QO
Rezultat:

Korisnicki definirani
Pon Ol
Uto ] — — ]

Sri ] S — ]
Cet ] S — ]
Pet ] I — ]

Sub [ ——nu e
Ned O

5.8 Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama

5.8.1 Sto predstavlja krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama?

Rad ovisan o vremenskim prilikama

Jedinica radi "ovisno o vremenskim prilikama" ako se Zeljena temperatura
spremnika odreduje automatski prema vanjskoj temperaturi. Stoga je spojena na
osjetnik temperature na sjevernom zidu gradevine. Ako vanjska temperatura pada
ili raste, jedinica to odmah nadoknaduje. Stoga jedinica ne treba cekati povratnu
informaciju termostata kako bi povisila ili snizila temperaturu spremnika. Zbog brze
reakcije sprecava snazne poraste i padove temperature vode na slavinama.

Prednost

Radom ovisnim o vremenskim prilikama smanjuje se potrosnja energije.

Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama

Kako bi mogla nadoknaditi razlike u temperaturi, jedinica se oslanja na krivulju za
rad ovisan o vremenskim prilikama. Tom se krivuljom definira kolika mora biti
temperatura spremnika ili izlazne vode pri razliitim vanjskim temperaturama.

Referentni vodic za korisnika
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Bududi da nagib krivulje ovisi o lokalnim uvjetima, poput klime i izolacije zgrade,
krivulju moZe prilagoditi instalater ili korisnik.

Tipovi krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama

Postoje 2 tipa krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama:

= Krivulja s 2 zadane vrijednosti

= Krivulja nagiba i pomaka

Odabir tipa krivulje koji ¢ete upotrebljavati za prilagodbe ovisi o vasim osobnim
sklonostima. Pogledajte odjeljak "5.8.4 Upotreba krivulja za rad ovisan o
vremenskim prilikama" [» 35].

Dostupnost

Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama dostupna je za sljedec¢e nacine rada:

= Spremnik

i

INFORMACUA

Kako bi jedinica radila ovisno o vremenskim prilikama, ispravno konfigurirajte zadanu
vrijednost spremnika. Pogledajte odjeljak "5.8.4 Upotreba krivulja za rad ovisan o
vremenskim prilikama" [» 35].

5.8.2 Krivulja nagiba i pomaka

Nagib i pomak

Definirajte krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama prema nagibu i pomaku:

= Promijenite nagib kako bi se ciljna temperatura spremnika razlicito povisivala ili
snizavala za razli¢ite temperature okoline. Primjerice, ako je temperatura vode
spremnika opcenito u redu, ali je na niskim temperaturama okoline previse
hladna, podignite nagib tako da se temperatura spremnika vise zagrijava Sto se
temperature okoline vise sniZavaju.

= Promijenite pomak kako bi se ciljna temperatura spremnika podjednako
povisivala ili snizavala za razliCite temperature okoline. Primjerice, ako je
temperatura spremnika uvijek malo previse hladna pri razlicitim temperaturama
okoline, promijenite pomak prema gore kako bi se ciljna temperatura spremnika
podjednako povisivala za sve temperature okoline.

Primjeri

Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama kada se odabere nagib:

7 C

S

X1 X2 A

Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama kada se odabere pomak:
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—C
0 —a ---p
}
- T 77d
va o TTTTereell
Y3 I ---------
G I
Y1
XA X2 A
Stavka Opis
a Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama prije promjena.
b Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama nakon promjena (kao
primjer):

= Kada se nagib promijeni, nova Zeljena temperatura na X1
nejednoliko je visa od Zeljene temperature na X2.

= Kada se pomak promijeni, nova Zeljena temperatura na X1 jednako
je visa kao Zeljena temperatura na X2.

c Nagib
d Pomak

X1, X2 Primjeri vanjske temperature okoline

Y1, Y2,Y3, |Primjeri Zeljene temperature spremnika. Ikona odgovara spremniku
Y4 kuéne vruce vode:

. D: spremnik kuéne vruée vode

Moguca postupanja na ovom zaslonu

©---0 Odaberite nagib ili pomak.
O---0} Povecajte ili smanjite nagib/pomak.
O Q. Kada se odabere nagib: postavite nagib i idite na pomak.

Kada se odabere pomak: postavite pomak.

QO Potvrdite promjene i vratite se u podizbornik.

5.8.3 Krivulja s 2 zadane vrijednosti
Definirajte krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama s pomocu ove dvije
zadane vrijednosti:
= zadana vrijednost (X1, Y2)
= zadana vrijednost (X2, Y1)

Primjer
Y2
Y1
X1 X2 ﬂO
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Stavka Opis

X1, X2 Primjeri vanjske temperature okoline

Y1,Y2 Primjeri Zeljene temperature spremnika. lkona odgovara spremniku
kuéne vruce vode:

. Ij: spremnik kuéne vruce vode

Moguca postupanja na ovom zaslonu

-0 Pregledajte temperature.
OO Promijenite temperaturu.
O Qn Idite na sljedecu temperaturu.
QO Potvrdite promjene i nastavite.

5.8.4 Upotreba krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama
Konfigurirajte krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama na sljedeci nacin:
Za definiranje nacina zadane vrijednosti

Za upotrebu krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama trebate odrediti toc¢an
nacin zadane vrijednosti.

Idite na nacin zadane vrijednosti... | Postavite nacin zadane vrijednosti na...

Spremnik
[5.B] Spremnik PTV a>Nacin Ogranicenje: Dostupno samo
zadane vrijednosti instalaterima.

Ovisno o vremenskim prilikama

Za promjenu tipa krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama

Za promjenu tipa krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama, idite na [5.E]
Spremnik PTV a>Vrsta krivulje ovisnosti o vremenu

Ogranicenje: Dostupno samo instalaterima.

Za promjenu krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama

Zona Idite na...

Spremnik Ogranicenje: Dostupno samo
instalaterima.

[5.C] Spremnik PTV a>Krivulja VO

INFORMACUA

Maksimalne i minimalne zadane vrijednosti

i @

Krivulju ne moZzete konfigurirati s temperaturama koje su vise ili nize od postavljenih
maksimalnih i minimalnih zadanih vrijednosti za spremnik. Kada se dosegne
maksimalna ili minimalna zadana vrijednost, krivulja se izravna.

Za precizno ugadanje krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama: krivulja
nagiba i pomaka

U sljedecoj tablici opisan je nacin na koji moZete precizno ugoditi krivulju za rad
ovisan o vremenskim prilikama za spremnik:
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Temperatura kuéne vruce vode iznosi...

Precizno ugadanje s nagibom i

pomakom:
Pri uobicajenim Pri niskim vanjskim Nagib Pomak
vanjskim temperaturama...
temperaturama...
Vruée U REDU ™ N2
Vruce Hladno ™ N
Vruée Vrucée - N

Pogledajte odjeljak "5.8.2 Krivulja nagiba i pomaka" [» 33].

Za precizno ugadanje krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama: krivulja s 2

zadane vrijednosti

U sljedecoj tablici opisan je nacin na koji moZete precizno ugoditi krivulju za rad
ovisan o vremenskim prilikama za spremnik:

Temperatura kuéne vruce vode iznosi ... Precizno ugadanje sa zadanim
vrijednostima:
Pri uobicajenim Pri niskim vanjskim | Y2® | y1® | x1@ | x2@
vanjskim temperaturama...
temperaturama...

U REDU Hladno T - T -
U REDU Vruce N - N -
Hladno U REDU - ™ - T
Hladno Hladno ™ ™ ™ ™
Hladno Vruée N2 ™ N2 ™
Vruce U REDU - N - J
Vruce Hladno ™ N2 ™ N2
Vruce Vruce N N J N

@ pogledajte odjeljak "5.8.3 Krivulja s 2 zadane vrijednosti" [» 34].

5.9 Raspored prioriteta

Prioritet klimatizacije ili ku¢ne vruce vode

Kad je na vanjsku jedinicu spojeno viSe unutarnjih jedinica, korisnik moZe na
korisnickom sucelju za svaki mjesec postaviti hoce |i prioritet imati KVV ili
klimatizacija (Klimatizacija). Ovime ¢e se odrediti kako ¢e vanjska jedinica
reagirati ako vise unutarnjih jedinica istodobno zahtijeva rad.

= Ako prioritet ima KVV, vanjska jedinica moze odluciti da primarno radi za KVV, dok
je u sezoni hladenja K1limatizacija zaustavljen ili je u sezoni grijanja u skladu s
toplinskim optere¢enjem sustava Klimatizacija obustavljen ili uravnotezen. U
tom se slucaju, nakon $to rezim KVV zavrsi ili izade iz radnog raspona toplinske
crpke, vanjska se jedinica moZe prebaciti na Klimatizacija (hladenje ili
grijanje).

= Ako prioritet ima Klimatizacija, vanjska jedinica moze odluciti da radi samo
Klimatizacija, pa se u tom slucaju pomocni grija¢ moZe pokrenuti za
proizvodnju KVV. Kada se Klimatizacija (hladenje) isklju¢i odnosno dovrsi se
Klimatizacija (grijanje), vanjska jedinica toplinske crpke moze se prebaciti na
KWV.

Referentni vodic za korisnika

36

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
R32 Split Series - Spremnik kuc¢ne vruée vode (180 1/230 1)
4P779552-1-2025.01

P DAIKIN



5 | Postupak

Za odabir rasporeda prioriteta

1 |Idite na [5.F]: Spremnik > Raspored prioriteta. Q- O
2 | Odaberite koji mjesec Zelite postaviti. @O
Raspored prioriteta
Sijecanj 'A%
Veljaca Kwv
Ozujak KWV
3 | Odaberite raspored prioriteta za taj mjesec. O---@

Raspored prioriteta

Sije¢anj KV
Veljaca Klimatizacija
Ozujak KVV

Primjer mogucih ishoda na temelju postavljenog rasporeda prioriteta je sljedeéi:

Ako... Tada je rad toplinske crpke = ... @
Sto je Zahtjev za Moze li
prioritet? | klimatizaciju | vanjska
je... jedinica
obaviti
oboje?®
KVV Hladenje - KVV, dok se klimatizacija obustavlja
Grijanje Da KVV i klimatizacija zajedno
Ne KVV, dok se klimatizacija obustavlja
Klimatizacija |Hladenje - Klimatizacija, dok se KVV proizvodi
putem pomocnog grijaca
Grijanje Da KVV i klimatizacija zajedno
Ne Klimatizacija, dok se KVV proizvodi
putem pomocénog grijaca

@ Primjenjivo ako se istodobno jave zahtjevi za KVV i klimatizaciju, kada su vanjska

temperatura okoline i ciljna temperatura spremnika unutar radnog raspona vanjske

jedinice.

® Odluéuje vanjska jedinica.

energije.

INFORMACUA

[ ]

l Ako pomocni grijac uvijek preuzima toplinsko opterecenje za KVV jer je Raspored
prioriteta postavljen na Klimatizacija, trosit ¢e se znatno vise elektricne
U mjesecima kada je klimatizacija (grijanje/hladenje) manje bitna,

preporucuje se da Raspored prioriteta postavite na KVV.

i @

INFORMACUA

Ako prioritet ima KVV te se ocekuje ucestala proizvodnja KVV-a, postoji rizik da ce

doci do problema s ugodom zbog prekida u radu klimatizacije. U mjesecima kada je
klimatizacija (grijanje/hladenje) vaznija, preporucuje se da se Raspored prioriteta
postavi na Klimatizacija.

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3

PDAIKIN

R32 Split Series - Spremnik ku¢ne vruce vode (180 1/230 1)

4P779552-1-2025.01

Referentni vodic za korisnika

37




5 | Postupak

5.10 Nacin rada

Odabir nacina rada za KVV.

1 |Idite na [5.G] Spremnik PTV a>Nacin rada 1Q:-O

Ovisno o tome je li pozeljan raniji rad pomoc¢nog grijaca, mogu se odabrati dva

nacina rada za KVV kako slijedi:

= UCinkovito: pomocéni grija¢ dopusten je samo kada vanjska jedinica ne moze
proizvoditi KVV (npr. temperatura vode je izvan radnog raspona vanjske jedinice
ili vanjska jedinica odlucuje samo obavljati K1imatizacija — pogledajte odjeljak
"5.9 Raspored prioriteta" [» 36])

= Brzo: pomocni grija¢ dopusten je nakon Sto prode odredeno vrijeme od
pokretanja proizvodnje KVV-a (pogledajte ispod) ili kad vanjska jedinica ne moze
proizvoditi KVV.

Mjerac vremena brzog nacina rada

Kada se odabere nacin rada Brzo mode korisnik moZe odabrati izmedu 3 unaprijed
postavljena mjeraca vremena nakon kojega se pomocni grija¢ moze aktivirati
gledajudi od pokretanja proizvodnje KVV-a:

= Turbo: 10 minuta
= Normalno: 20 minuta
= Ekonomic¢no: 30 minuta

Kada se odabere nacin rada UCinkovito, ne upotrebljava se Timer brzog
nacina rada.

INFORMACUA

°
l Kad se dezinfekcija spremnika izvodi u nacinu rada Ucinkovito, pomocni grijac
moze se svejedno pokrenuti nakon 20 minuta za pomoc toplinskoj crpki.

5.11 Postavljanje mjerenja energije

= Putem korisnickog sucelja moZete ocitati sljedeée podatke o energiji:
- Proizvedena toplina
- Potrosena energija

= MoZete ocitati podatke o energiji:
- Za proizvodnju kuéne vruée vode

= MoZete ocitati podatke o energiji:

- Dvosatni (za posljednjih 48 sati)

Dnevni (za posljednjih 14 dana)

Mijesecni (za posljednja 24 mjeseca)

Ukupni podatci od postavljanja

INFORMACUA

o
l Izracunana proizvedena toplina i potroSena energija su procijenjene, to¢nost se ne
moze zajamciti.
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5.11.1 Proizvedena toplina

INFORMACUA

[
l Osjetnici koji izracunavaju proizvedenu toplinu kalibriraju se automatski.

= Proizvedena toplina izracunava se interno na osnovi:
- Temperature izlazne i ulazne vode

- Stope protoka
= Postavljanje i konfiguracija: nije potrebna dodatna oprema.

5.11.2 PotroSena energija

Za odredivanje potroSene energije mozete se posluziti sljede¢im metodama:
= |zraCunavanje

IzraCunavanje potroSene energije

= PotroSena energija izracunava se interno na osnovi:
- stvarne ulazne snage vanjske jedinice
- Postavljenog kapaciteta pomoénog grijaca
- napona

= Postavljanje i konfiguracija: da biste dobili to¢ne podatke o energiji, izmjerite
kapacitet (mjerenje otpora) i putem korisni¢ckog sucelja postavite kapacitet za
pomocni grijac (1. korak).

5.12 Ostale funkcije

5.12.1 Za konfiguriranje vremena i datuma

1 |Idite na[7.2] Korisnicke postavke >Vrijeme/datum. 1Qe-O

5.12.2 Upotreba tihog nacina rada

O tihom nacdinu rada

Tihi nacin rada moZete upotrijebiti kako biste stisali zvuk vanjske jedinice.
Medutim, time se takoder smanjuje kapacitet grijanja/hladenja sustava. Vise je
razina tihog nacina rada.

Instalater mozZe:

= Potpuno deaktivirati tihi nacin rada

= Rucno aktivirati razinu tihog nacina rada

= Omogucditi korisniku programiranje plana tihog nacina rada
= Konfigurirati ograni¢enja na temelju lokalne regulative

Ako je to instalater omogucio, korisnik moze programirati plan tihog nacina rada.

INFORMACUA

°
l Ako je vanjska temperatura ispod nule, NE preporucujemo upotrebu najtiSe razine
rada.

Za provjeru je li tihi nacin rada aktivan

Ako je @ prikazana na pocetnom zaslonu, aktivan je tihi nacin rada.
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Za upotrebu tihog nacina rada

primjenjivati prijepodne:

= [7.4.4.2]Vrijeme zabrane prijepodne
Primjer: Od 9 do 11 sati ujutro.

= [7.4.4.3] Razina zabrane prijepodne
Primjer: TiSi nacin rada

1 |ldite na[7.4.1]: Korisnicke postavke >Tihi nacin rada> e
Nac¢in rada.
2 | UCinite nesto od sljedeceg: —
Zelite li... Dogada se sljedece...
Potpuno deaktivirati tihi nac¢in | Odaberite Iskljuceno. Q-0
rada Rezultat: Jedinica nikada ne radi u
tihom nacinu rada. Korisnik to ne
moze promijeniti.
Rucno aktivirati razinu tihog Odaberite Rucno. e
IR Idite na [7.4.3] Razina i odaberite QO
primjenjivu razinu tihog nacina rada.
Primjer: Najtisi nacin rada.
Rezultat: Jedinica uvijek radi na
odabranoj razini tihog nacina rada.
Korisnik to ne moze promijeniti.
= Omoguditi korisniku | Odaberite Automatsko. (@s:-O
programiranje plana tihog | pasultat:
nacina rada, I/ILI o y o
o L = Korisnik (ili vi) moZe programirati
= Konfigurirati ogranicenja na plan u stavci [7.4.2] Raspored. Za
temelju lokalne regulative vise informacija o planiranju,
pogledajte "5.7.3 Zaslon plana:
primjer" [» 29].
= Ogranicenja mozZete konfigurirati
u stavci [7.4.4] Zabrane.
Pogledajte dolje.
= Mogudi ishodi tihog nacina rada
razlikuju se ovisno o planu (ako je
programiran) i ogranic¢enjima (ako
su omogucéena/definirana).
Pogledajte dolje.
Za konfiguriranje ogranicenja
1 |Omogucite ogranicenja. e
Idite na [7.4.4.1]: Korisnicke postavke >Tihi nacin rada
> Zabrane > Omoguci i odaberite Da.
2 | Definirajte ogranicenja (vrijeme + razina) koja ¢e se e
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3 | Definirajte ogranicenja (vrijeme + razina) koja ée se QO

primjenjivati poslijepodne:

= [7.4.4.4]Vrijeme zabrane poslijepodne
Primjer: Od 15 do 19 sati.

= [7.4.4.5] Razina zabrane poslijepodne
Primjer: Najtisi nacin rada

Mogucdi ishodi kada je tihi nacin rada postavljen na Automatsko

Ako... Tada je tihi nacin rada=...
Ogranicenja | Ogranicenja Plan
omogucena? (vrijeme + | programiran?
razina)
definirana?
Ne Nije dostupno Ne ISKLJUCENO
Da Slijedi plan
Da Ne Ne ISKLJUCENO
Da Slijedi plan
Da Ne Slijedi ogranicenja
Da = Tijekom ogranicenog
vremena: Ako je razina
ograni¢enja stroza od razine
plana, slijedi se ograni¢enje. U
suprotnom se slijedi plan.
= Izvan ograni¢enog vremena:
Slijedi plan.

5.12.3 Upotreba nacina rada za godisnji odmor

O nacinu rada za godisnji odmor

Tijekom godisnjeg odmora mozete upotrijebiti nacin rada za godisnji odmor kako
biste izbjegli svoje uobicajene rasporede da ih ne biste morali promijeniti. Dok je
nacin rada za godisnji odmor aktivan, proizvodnja kucne vruce vode bit ce
iskljuena. Dezinfekcija ¢e ostati aktivna.

Uobicajeni tijek rada

Upotreba nacina rada za godisnji odmor obi¢no se sastoji od sljedecih faza:

1 Aktiviranje nacina rada za godisnji odmor.

2 Postavljanje pocetnog datuma i zavrSnog datuma vaseg godisSnjeg odmora.

Za provijeru je li naéin rada za godisnji odmor aktiviran i/ili pokrenut

Ako je Ll prikazana na pocetnom zaslonu, aktivan je nacin rada za godi$nji odmor.
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Konfiguriranje godiSnjeg odmora

1 | Aktivirajte nacin rada za godisnji odmor. —

= |dite na [7.3.1]: Korisnicke postavke > Godisnji odmor > Qe+ O
Aktivacija.

7.3.1

Aktivacija
Od
Do

= Odaberite Ukljuceno. QO

2 | Postavite prvi dan svojeg godiSnjeg odmora. —

= |dite na [7.3.2]: Od. Qe+ O
= Odaberite datum. 1@:--0

O---01
= Potvrdite promjene. QO

3 | Postavite zadnji dan svojeg godisSnjeg odmora. —

= |dite na [7.3.3]: Do. QO
= Odaberite datum. @0
= Potvrdite promjene. QO
5.12.4 Uporaba WLAN-a
INFORMACIA

i @

Ogranicenje: Postavke za WLAN vidljive su samo kada je umetak za WLAN umetnut
u korisnicko sucelje.

O umetku za WLAN

Umetak za WLAN sluZi za povezivanje sustava na internet. Kao korisnik potom
moZete upravljati sustavom putem aplikacije ONECTA.

Za to su potrebne sljedece komponente:

Fran
A\
\
\
\
Cc
a |Umetak za WLAN Umetak za WLAN treba umetnuti u korisnicko
sucelje.
b | Usmjerivac Lokalna nabava.
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¢ | Pametnitelefon +
aplikacija

W DAIKIN |

Aplikacija ONECTA mora biti instalirana na
korisnikovom pametnom telefonu. Pogledajte:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

Konfiguracija

Za konfiguriranje aplikacije ONECTA slijedite upute u aplikaciji. Dok to radite, na
korisnickom sucelju potrebne su sljedece radnje i informacije:

D

& Korisnicki profi

) Rad

? Beziéni pristupnik
Q Neispravnost

@ Prostorija

[D] Bezic¢ni pristupnik
[D.1] Omoguc¢i nacin rada AP
[D.2] Ponovno pokreni

[D.3] WPS

[D.4] Ukloni iz oblaka

[D.5] Veza s kucnom mrezom
[D.6] Veza s oblakom

[D.1] Omoguci nacin rada AP: aktivirajte umetak za WLAN kao pristupnu tocku:

AP.

1 |Idite na [D.1]: Bezi¢ni pristupnik >Omoguci nacin rada {{B e

2 | Tom Ce se postavkom generirati nasumicni SSID i Sifra (+ QR —
kod) koji su potrebni za aplikaciju ONECTA:

O[-40
[=]

D.1 Omoguéen nadin rada AP

ssID
DaikinAPXXXXX
Kljué
XYZ12345

Ovaj Ce se zaslon automatski zatvoriti nakon 10 min ili kada
pritisnete a ili « (i potvrdite):

Natrag
OK

Jeste li sigurni da Zelite izaéi iz nacina rada
AP?

[D.2] Ponovno pokreni: ponovno pokrenite umetak za WLAN:

1 |Idite na [D.2]: Bezi¢ni pristupnik >Ponovno pokreni. €O
2 | Na zaslonu Ponovno pokreni pristupnik odaberite OK. -0
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[D.3] WPS: prikljucite umetak za WLAN na usmjerivac:
° INFORMACIJA
l Ovu funkciju mozete upotrebljavati samo ako je podrzana verzijom softvera WLAN-a i
verzijom softvera aplikacije ONECTA.
1 |Idite na [D.3]: Bezicni pristupnik > WPS. QO
2 | Na zaslonu WPS odaberite Da. QO
[D.4] Ukloni iz oblaka: uklonite umetak za WLAN iz oblaka:
1 |Idite na [D.4]: Bezi¢ni pristupnik >Ukloni iz oblaka. QO
2 |NazaslonuUkloni iz oblaka odaberite Da. QO
[D.5] Veza s kucnom mrezom: olitajte status veze s kuénom mrezom:
1 |Idite na [D.5]: Bezi¢ni pristupnik >Veza s kucnom Qe+ O
mrezom.
2 | Ocitajte status veze: @O
= Prekinuta veza s [WLAN_SSID]
= Povezano s [WLAN_SSID]
[D.6] Veza s oblakom: ocitajte status veze s oblakom:
1 |Idite na [D.6): Bezi¢ni pristupnik >Veza s oblakom. @O
2 | Ocitajte status veze: Qe+ O
= Nije povezano
= Povezano
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6 Savjeti za ustedu energije

Savjeti za temperaturu spremnika KVV-a

= Postavite Raspored prioriteta na KVV za minimiziranje upotrebe elektri¢nog
pomocénog grijaca.

= Za uobicajenu potrosnju kuéne vruce vode upotrebljavajte tjedni raspored
(SAMO u planiranom nacinu).

= |sto tako, ako se zagrijavanje postavi samo na planirani rad, prekidi u radu
klimatizacije bit ¢e ograni¢eni na odredene trenutke u kojima je potreba za
grijanjem/hladenjem sustava za klimatizaciju manje bitna.

- Programirajte zagrijavanje spremnika KVV-a na prethodno postavljenu
vrijednost (Ugodno = visa temperatura spremnika KVV-a) tijekom noci jer je
tada smanjena potreba za grijanjem sustava za klimatizaciju (primjer: izmedu
22:00i 04:00 h).

- Ako NIJE dovoljno zagrijati spremnik KVV-a jedanput u noci, programirajte
dodatno zagrijavanje spremnika KVV-a na prethodno postavljenu vrijednost
(Eco = niZza temperatura spremnika KVV-a) tijekom dana ili dok stanari nisu
prisutni (primjer: izmedu 09:00 i 15:00).

= Pazite da Zeljena temperatura spremnika KVV-a NE bude previsoka. Primjer:

Nakon instalacije svakodnevno snizujte temperaturu spremnika KVV-a za 1°C i

provjerite imate li jo$ uvijek dovoljno vruce vode.
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7 Odrzavanje i servisiranje

7.1 Pregled: odrzavanje i servisiranje

Instalater mora provesti godiSnje odrzavanje. Broj za kontakt/korisnicku sluzbu
mozete pronadi putem korisni¢kog sucelja.

1 |ldite na [8.3]: Informacije > Informacije o dobavljacu. QO

Kao krajnji korisnik, trebate:
= Podrucje oko jedinice odrzavajte Cistim.

= odrzavati korisni¢ko sucelje Cistim s pomocu mekane vilazne krpe. NEMOIJTE
upotrebljavati deterdZente.

= Redovito provjeravajte putem [8.4] Informacije > Osjetnici ili pocetnog
izbornika je li tlak vode iznad 1 bara.

Rashladno sredstvo

Ovaj proizvod sadrZi fluorirane stakleni¢ke plinove. NE ispustajte plinove u
atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32
Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja (GWP): 675

Ovisno o vazedim propisima, mogu se zahtijevati periodi¢ne provjere curenja
rashladnog sredstva. Obratite se svom instalateru za pojedinosti.

UPOZORENJE

= Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava.
Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijacem
ili Stednjakom moZze dovesti do pozara ili stvaranja Stetnog plina.

@ UPOZORENIJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL
Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.

= |SKLUCITE sve uredaje za grijanje plamenom, prozradite prostoriju i obratite se
trgovcu kod kojeg ste kupili ureda;j.

*= NEMOJTE upotrebljavati uredaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz
kojeg je curilo rashladno sredstvo.

UPOZORENIJE

Uredaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno ukljucenih izvora paljenja

UPOZORENIJE
= NEMOJTE busiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.

(primjer: otvoreni plamen, ukljuceni plinski uredaj ili ukljuceni elektricni grijac).

= NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odledivanja ili Cis¢enje, osim
onih koje je preporucio proizvodac.

® |majte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.
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NAPOMENA
Primjenjivo zakonodavstvo o fluoriranim staklenickim plinovima propisuje da se

punjenje rashladnog sredstva jedinice mora navesti u tezini i ekvivalentu CO,.

Formula za izracun kolic¢ine u tonama ekvivalenta CO,: vrijednost GWP rashladnog
sredstva x ukupno punjenje rashladnog sredstva [u kg]/1000

Za vise informacija obratite se svom instalateru.
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8 Otklanjanje smetnji

Kontakt

Ako se jave simptomi u nastavku, problem mozZete pokusati rijesiti i sami. Za sve
druge probleme obratite se svom instalateru. Broj za kontakt/korisni¢ku sluzbu
mozZete pronaci putem korisnickog sucelja.

1 |Idite na [8.3]: Informacije > Informacije o dobavljacu. (@O

8.1 Prikaz teksta pomodi u slucaju kvara

U slu¢aju kvara, na pofetnom e se zaslonu ovisno o ozbiljnosti pojaviti sljedece:
AUAY pogreska
« /N\: kvar

MoZete dobiti kratki i dugi opis kvara na sljededi nacin:

1 | Pritisnite lijevi kotaci¢ za otvaranje glavnog izbornika i idite na QO
stavku Neispravnost.

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje kratki opis pogreske i kod
pogreske.

2 | Pritisnite ? na zaslonu pogreske. ?

Rezultat: Na zaslonu se prikazuje dugacki opis pogreske.

UPOZORENIJE
Ako se javi F3-00, moguc je rizik od istjecanja rashladnog sredstva. Javite se svom

instalateru.

8.2 Za provjeru povijesti kvarova

Uvjeti: Razina dozvole korisnika postavljena je na naprednog krajnjeg korisnika.

1 |Idite na [8.2]: Informacije > Povijest kvarova. @O

Vidite popis najnovijih kvarova.
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8.3 Simptom: voda na slavini je prehladna

Moguci uzrok Korektivni postupci
Nestalo je kuéne vruce vode zbog Ako vam je kuéna vruca voda
neuobicajeno velike potrosnje. trenutacno potrebna, aktivirajte

Pojacani nacin rada za spremnik
KVV-a. Medutim, to trosi dodatnu
energiju. Pogledajte odjeljak

"5.6.4 Upotreba pojac¢anog nacina rada
KVV-a" [» 24].

Ako se problemi svakodnevno
ponavljaju, ucinite nesto od sljedeceg:

Zeljena temperatura spremnika KVV-a je
preniska.

= Povisite prethodno postavljenu

vrijednost temperature
spremnika KVV-a. Pogledajte odjeljak
"5.7.1 Upotreba prethodno
postavljenih vrijednosti" [» 26].

= Prilagodite plan temperature
spremnika KVV-a. Primjer:

Programirajte dodatno zagrijavanje
spremnika  KVV-a do prethodno
postavljene  vrijednosti  (Zadana
vrijednost ekonomicnosti = niza
temperatura  spremnika) tijekom
dana. Pogledajte "5.7.2 Upotreba i
programiranje rasporeda" [r 27] i
"5.7.3 Zaslon plana: primjer" [» 29].

8.4 Simptom: toplinska crpka ne radi

Ako toplinska crpka ne radi, pomoc¢ni grija¢ moze posluziti kao grija¢ u hitnom
slucaju. On potom automatski ili ru¢no preuzima toplinske zahtjeve.

= Kada se Hitan slucaj postavi na Automatsko i pokvari se toplinska crpka,
pomocni grijac u spremniku automatski preuzima proizvodnju kuéne vrucée vode.

= Kada se Hitan slucaj postavi na Rucno i pokvari se toplinska crpka, zaustavlja
se proizvodnja kucne vruce vode.

= Za rucni oporavak putem korisni¢ckog sucelja idite na zaslon glavnog izbornika
Neispravnost i potvrdite moze li pomocni grijac preuzeti toplinske zahtjeve ili
ne.

Ako toplinska crpka ne radi, na korisnickom sucelju pojavit ¢e se IASIVAN

Moguci uzrok Korektivni postupci

Ostecena toplinska crpka. Pogledajte odjeljak "8.1 Prikaz teksta
pomodi u slucaju kvara" [» 48].

INFORMACUA

Kada pomocni grija¢c preuzme toplinske zahtjeve, potrosnja elektricne energije
znacajno ¢e porasti.

i @
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INFORMACUA

Da biste promijenili hitne postavke pomocnog grijaca, idite na [9.5.1]: Postavke
instalatera>Hitan slucaj.

i @

8.5 Simptom: sustav proizvodi Sum krkljanja nakon pusStanja u pogon

Moguci uzrok Korektivni postupci

U sustavu ima zraka. Odzradite sustav.”?

Nepravilno hidraulicko uravnoteZenje. | Posao koji mora obaviti instalater:

= Ako hidraulicko uravnotezenje nije
dovoljno, promijenite postavke
ogranicenja crpke ([9-0D] i [9-0E] ako
je primjenjivo).

Razni kvarovi. Provjerite prikazuje li se Lili N na
pocetnom zaslonu korisnickog sucelja.
Vise podataka o kvaru pronadite pod
naslovom "8.1 Prikaz teksta pomodi u
slucaju kvara" [» 48].

@ preporucujemo da odzradivanje izvriite uz pomoc¢ funkcije odzracivanja na jedinici (to
mora obaviti instalater). Ako odzracujete krug grijanja, imajte na umu sljedece:

é UPOZORENIJE
Krug grijanja s odzracivanjem za kué¢nu vruc¢u vodu. Prije
odzracivanja provjerite je li /N ili L prikazan na pocetnom
zaslonu korisnickog sucelja.
= Ako se ne prikazuje, mozete odmah obaviti odzracivanje.
= Ako se prikazuje, uvjerite se da je prostorija u kojoj Zelite
obaviti odzracivanje dovoljno ventilirana. Razlog: u
slucaju puknuca, rashladno sredstvo mozZe istjecati u
krug vode, a potom i u prostoriju prilikom odzracivanja
iz kruga grijanja kuc¢ne vruce vode.

8.6 Za prisilno iskljuCivanje kompresora

Moguce je prisilno iskljuciti rad kompresora i aktivirati funkciju Hitan slucaj bez
ikakve neispravnosti ako je potrebno.

Za prisilno iskljuc¢ivanje rada kompresora idite na [9.5.2]: Postavke instalatera
>Hitan slucaj >Kompresor prinudno isklj. >omoguceno.
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9 Zbrinjavanje otpada

NAPOMENA
NEMOJTE pokusati sami rastaviti sustav: rastavljanje sustava, obrada rashladnog

sredstva, ulja i drugih dijelova MORA biti u skladu s vaze¢im propisima. Uredaji se u
specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i
uklanjanje.
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10 Postavke instalatera: tablice koje ispunjava

instalater

10.1 Carobnjak za konfiguriranje

Postavka

Ispunite...

Sus

tav

Vrsta unutarnje jedinice (samo za
Citanje)

Tip pomocnog grijaca[9.3.1] (samo
za Citanje)

Napon [9.3.2]

Konfiguracija[9.3.3]

Korak kapaciteta 1[9.3.4]

Timer brzog nacina rada [9.3.A]

Plan dopuStenja za RG[9.3.B]

Rad [9.3.8]

Hitan slucaj [9.5]

Spr

emnik PTV a

Nacin zagrijavanja [5.6]

Dezinfekcija [5.7]

Maksimum [5.8]

Histereza [5.9]

Histereza [5.A]

Zadana vrijednost ugodnosti [5.2]

Zadana vrijednost ekonomicnosti
(5.3]

Zadana vrijednost ponovnog
zagrijavanja [5.4]

Na¢in zadane vrijednosti [5.B]

Vrsta krivulje ovisnosti o
vremenu [5.E]

Nac¢ini rada [5.G]

10.2 Izbornik posta

vKi

Postavka

Ispunite...

Inf

ormacije

Informacije o dobavljacu [8.3]
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