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1| O tem dokumentu

1 O tem dokumentu

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosimo:

= Pred uporabo daljinskega upravljalnika skrbno preberite dokumentacijo, da bi
zagotovili najboljSo moZno ucinkovitost.

= Monter naj vas obvesti o nastavitvah, uporabljenih za konfiguracijo vasega
sistema. Preverite, ali je monter izpolnil tabele v nastavitvah monterja. Ce NI, ga
prosite, naj to stori.

= Dokumentacijo shranite za uporabo v prihodnje.

Ciljno obcinstvo
Koncni uporabniki
Dokumentacija
Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:
= Splosni napotki za varnost:
- Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montazo
- Format: Papirni izvod (v skatli notranje enote)
= Prirocnik za uporabo:
- Kratka navodila za osnovno uporabo

- Format: Papirni izvod (v skatli notranje enote)
= Vodnik za uporabnika:

- Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in
napredno uporabo

- Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S
funkcijo iskanja Q poiscite svoj model.
= Priro¢nik za montaZo — zunanja enota:
- Navodila za montazo

- Format: Papirni izvod (v $katli zunanje enote)
= Priro€nik za montaZo — notranja enota:

- Navodila za montazo
- Format: Papirniizvod (v Skatli notranje enote)
= Vodnik za monterja:
- Priprava za montazo, dobre prakse, referencni podatki ...

- Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S
funkcijo iskanja Q poiscite svoj model.
V obmocnem spletnem mestu Daikin ali pri vaSem monterju so morda na voljo
najnovejse posodobitve priloZene dokumentacije.

Izvorna navodila so napisana v anglescini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi
navodil v izvornem jeziku.
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Aplikacija ONECTA

Ce je va$ monter nastavil aplikacijo ONECTA, jo lahko
uporabite za upravljanje in spremljanje stanja vasega
sistema. Za vec informacij glejte:

PV DAIKIN

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

DR

[=]Z2ie

OPOMBA
Nadgradite strojno programsko opremo uporabniskega vmesnika Daikin Altherma na

najnovejso razlicico.

Poti v meniju

Poti v meniju (primer: [5.6]) vam pomagajo dolociti mesto v menijski strukturi
uporabniskega vmesnika.

1 | Omogocanje poti v meniju: Na zacetnem zaslonu ali zaslonu ?
glavnega menija pritisnite gumb za pomoc. Poti v meniju se
prikazejo v zgornjem levem kotu zaslona.

2 | Onemogocanje poti v meniju: Znova pritisnite gumb za pomoc. ?

Poti so omenjene tudi v tem priro¢niku. Primer:

1 |Pojdina[5.6]: Rezer. >Nacin ogrevanja. QO
To pomeni:
1 |Zacnite na zacetnem zaslonu, obrnite levi vrtljivi gumb in @0

pojdite na Rezer..

©)

r‘L Rezer.
2 | Pritisnite levi vrtljivi gumb, da odprete podmeni. QO
3 | Pritisnite levi vrtljivigumb in pojdite naNa¢in ogrevanja. @:--0

{| . .
i);% Nagcin ogrevanja

4 | Pritisnite levi vrtljivi gumb, da odprete podmeni. QO

1.1 Pomen opozoril in simbolov

NEVARNOST
Oznacuje situacijo, ki vodi v smrt in hude telesne poskodbe.
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NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRICNEGA UDARA

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci smrt zaradi elektricnega udara.

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OZGANINE/OPEKLINE

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci opekline/oparine ali ozebline zaradi izredno
visokih ali izredno nizkih temperatur.

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci eksplozijo.

OPOZORILO

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci smrt in hude telesne poskodbe.

OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL

OPOMIN

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci manjse ali srednje nevarne telesne poskodbe.

OPOMBA

Oznacuje situacijo, ki lahko povzroci poskodbe opreme ali lastnine.

INFORMACIA

Oznacuje uporabne nasvete ali dodatne informacije.

SIS S

Simboli, ki se uporabljajo na enoti:

Simbol Razlaga

I::I—i] Pred montazo preberite prirocnik za montazo in uporabo ter
list z navodili za oZi¢enje.

@ Pred izvajanjem vzdrzevalnih in servisnih del preberite
priro¢nik za servisiranje.

[m] Za veC informacij glejte referencni vodnik za monterja in
uporabnika.

‘ff Enota vsebuje vrtece se dele. Pri servisiranju oz.
pregledovanju enote bodite previdni.

Simboli, ki se uporabljajo v dokumentaciji:

Simbol Razlaga
Oznacuje naslov slike ali napotilo nanj.
Primer: "® Naslov slike 1-3" pomeni "Slika 3 v 1. poglavju".
@ Oznacuje naslov tabele ali napotilo nanj.
Primer: "= Naslov tabele 1-3" pomeni "Tabela 3 v
1. poglavju".
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2 | Varnostna navodila za uporabnika

2 Varnostna navodila za uporabnika

Vedno upostevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

2.1 Splosno

é OPOZORILO
Ce NISTE prepri¢ani, kako upravljati enoto, se obrnite na

svojega monterja.

é OPOZORILO
To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje,
pa tudi osebe z zmanjSanimi fizicnimi, cutnimi in
mentalnimi sposobnostmi ali brez izkusenj in znanja, ¢e so
bile poucene in so dobile navodila za varno uporabo
naprave ter razumejo, kaksna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Ci¢enja in uporabnidkega vzdrZevanja naprave NE smejo
izvajati otroci brez nadzora.

é OPOZORILO
Da bi preprecili elektri¢ni udar ali pozar:

= NE izpirajte enote.

= Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
= Na enoto NE postavljajte vsebnikov z vodo.

A OPOMIN
= Na vrh enote ne postavljajte predmetov ali opreme.
= NE sedajte, plezajte ali stopajte na enoto.

= Enote so oznacene z naslednjim simbolom:

hid

To pomeni, da elektricnih in elektronskih izdelkov ne smete mesati z
nerazvrs¢enimi gospodinjskimi odpadki. Sistema nikar NE poskuSajte razstaviti
sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA izvesti
pooblascen monter in v skladu z zadevno zakonodajo.

Enote je treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in
recikla’o. Ce zagotovite, da boste napravo pravilno odstranili, boste pripomogli k
preprecevanju njenih negativnih posledic na okolje in zdravje C¢loveka. Za vec
informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi predstavniki oblasti.
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2 | Varnostna navodila za uporabnika

= Baterije so oznacene z naslednjim simbolom:

)4

To pomeni, da baterij NE smete mesati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki.
Ce je kemijski simbol natisnjen pod simbolom, tak kemijski simbol pomeni, da
baterija vsebuje teZko kovino nad dolo¢eno koncentracijo.

Mozni kemicni simboli: Pb: svinec (>0,004%).

Odpadne baterije morajo biti predelane v specializiranem obratu za ponovno
uporabo. Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja odpadnih baterij boste
pripomogli k preprecevanju njihovih negativnih posledic na okolje in zdravje ljudi.

2.2 Navodila za varno delovanje

‘@ OPOZORILO: BLAGO VNETUIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

é OPOZORILO
Napravo je treba hraniti tako, da se preprecijo mehanske
poskodbe, in v dobro prezracevanem prostoru, v katerem
ni neprekinjeno delujocih virov vziga (kot so odprti
plameni, delujoca plinska naprava ali delujoCi elektri¢ni
grelnik).

é OPOZORILO
= NE luknjajte in ne seZigajte delov tokokroga za hladivo.

= NE wuporabljajte Cistilnih sredstev ali nacinov za
pospesevanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoca
proizvajalec.

= Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

é OPOZORILO
= Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE

pusca. Ce hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem
z gorilnika, grelca ali stedilnika, lahko pride do poZara ali
do nastajanja skodljivega plina.

= |ZKUUUCITE vse vnetljive grelne naprave, prostor
prezracite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste
kupili enoto.

= Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil
del, iz katerega je pusc¢alo hladivo, popravljen.

Vodnik za uporabnika

8

| 4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
R32 Split Series — Rezervoar za sanitarno toplo vodo (180 1/230 1)
4P779552-1 - 2025.01



2 | Varnostna navodila za uporabnika

é OPOZORILO
Ogrevalni krog za odzracevanje za sanitarno toplo vodo.
Pred odzraevanjem preverite, ali se 2 ali /N prikaze na
zaCetnem zaslonu uporabniskega vmesnika.

= Ce se ne, lahko takoj odzracite.

= Ce se, poskrbite za zadostno zracenje v prostoru, v
katerem Zelite izvesti odzracevanje. Razlog: V primeru
okvare lahko pri odzraCevanju ogrevalnega kroga za
sanitarno toplo vodo hladivo iztece v vodovodni krog in
posledi¢no v prostor.
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3 | Osistemu

3 O sistemu

Odvisno od postavitve sistema, lahko sistem:

= Pripravlja toplo vodo za gospodinjstvo

3.1 Komponente v obicajni postavitvi sistema

>oToO

A

&l

Toplotna ¢rpalka zunanje enote
Rezervoar za sanitarno toplo vodo (STV)
Uporabniski vmesnik notranje enote
Tehnicni prostor Primer: garaZa

Vodnik za uporabnika
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4 | Kratki priro¢nik

4 Kratki priroCnik

4.1 Nivo uporabniskih dovoljenj

Obseg podatkov, ki jih lahko preberete in uredite v strukturi menija, je odvisen od
vaSega nivoja uporabniskih dovoljen;j:

= Uporabnik: Standardni nacin

= Napredni koncCni uporabnik: Preberete in uredite lahko vec podatkov

Spreminjanje nivoja uporabniskih dovoljenj

1 |Pojdite na [B]: Uporab. profil. -0
B
8 Uporab. profil

2 |Vnesite ustrezno varnostno kodo za nivo uporabniskega —
dovoljenja.
= Prebrskajte seznam Stevilk in spremenite izbrano Stevilko. O+ @,
= Premaknite kazalec z leve na desno. ©---0
= Potrdite varnostno kodo in nadaljujte. QO

Varnostna koda uporabnika

Varnostna koda ravni Uporabnik je 0000.

Uporabnik

0000

Varnostna koda naprednega uporabnika

Varnostna koda ravni Napredni koncni uporabnik je 1234. S tem se prikaZejo
dodatni elementi menija.

Napredni konéni uporabnik

1234
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4 | Kratki priro¢nik

4.2 Sanitarna topla voda

Vklop ali izklop ogrevanja rezervoarja

OPOMBA
Nacin dezinfekcije. Tudi ce izklopite ogrevanje rezervoarja ([C.3]: Uporaba >

Rezer.), ostane nacin dezinfekcije aktiven. Toda ce ga IZKLOPITE med delovanjem
dezinfekcije, pride do napake AH-00.

1 |Pojdite na [C.3]: Uporaba > Rezer.. Qe+ O
c3 Uporaba
Rezer. Izklop
2 | Za delovanje nastavite Vklop ali Izklop. 0@

Spreminjanje nastavitvene tocke temperature rezervoarja

V natinu Samo vnov. ogr. lahko uporabite zaslon z nastavitveno tocko
temperature rezervoarja, da odcitate in nastavite temperaturo sanitarne tople
vode.

1 |Pojdite na [5]: Rezer.. QO

5

[—J‘ Rezer.

2 | Nastavite temperaturo sanitarne tople vode. O---

SOW

Rezer.

a Dejanska temperatura sanitarne tople vode

b Zelena temperatura sanitarne tople vode

V drugih nacinih si lahko samo ogledate zaslon z nastavitveno tocko, vendar ga ne
morete spreminjati. Namesto tega lahko spremenite nastavitve za Nas. tocka za
udobno del. [5.2], Nas. tocka za varcno del. [5.3] in Nas. tocka za
vnov. ogr. [5.4].

INFORMACUA

[ J

l V situacijah, v katerih je pricakovana zelo majhna ali nicelna poraba STV, lahko
nastavitvena tocka temperature <45°C pri nacinu Samo vnov. ogr. povzroci, da
bodo temperature STV hladnejSe od pricakovanih. V tovrstnih situacijah je
priporocen preklop v enega od naslednjih nacinov:

= Samo po urniku

* Po urniku + vnovicno ogr.

Vodnik za uporabnika 4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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4 | Kratki priro¢nik

Vec informacij

Za dodatne informacije glejte tudi:

= "5.4 Vklop ali izklop delovanja" [» 20]

= "5.6 Nadzor tople vode za gospodinjstvo" [» 22]
= "5.7 Prednastavljene vrednosti in urniki" [» 26]

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 | 4 DAIKIN Vodnik za uporabnika
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5 | Delovanje

5 Delovanje

5.1 Uporabniski vmesnik: pregled

Uporabniski vmesnik ima naslednje sestavne dele:

a Indikator stanja
b Zaslon LCD
¢ Vrtljivi gumbi in tipke

Indikator stanja

LED-indikatorji stanja svetijo ali utripajo, s ¢imer prikazujejo nacin delovanja enote.

LED Nacin Opis
Modra utripa Pripravljenost Enota ne deluje.
Modra Delovanje Enota deluje.

neprekinjeno sveti

Rdeca utripa Okvara Prislo je do okvare.

Za vec informacij glejte "8.1 Prikaz
besedila pomodi v primeru
okvare" [» 48].

Zaslon LCD

Zaslon LCD ima funkcijo spanja. Ce 15 minut ne naredite niesar na uporabniskem
vmesniku, se zaslon zatemni. Ce pritisnete kateri koli gumb ali obrnete kateri koli
vrtljivi gumb, se zaslon prebudi.

Vrtljivi gumbi in tipke

Namen vrtljivih gumbov in tipk:
= Krmarjenje po zaslonih, menijih in nastavitvah zaslona LCD
= Nastavitev vrednosti

“ A ?
a b c d e
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5 | Delovanje

Element Opis
Levi vrtljivi Na levi strani zaslona LCD se prikaze lok, ko lahko uporabite
gumb levi vrtljivi gumb.
= {@::-O: Obrnite, nato pritisnite levi vrtljivi gumb. Krmarite
po strukturi menija.
= {0---O: Obrnite levi vrtljivi gumb. Izberite element menija.
= @s-O: Pritisnite levi vrtljivi gumb. Potrdite svoj izbor ali
pojdite v podmeni.
Tipka za «: Pritisnite, da se vrnete 1 korak v strukturi menija.

premik nazaj

Gumb za
zacetni zaslon

A: Pritisnite za vrnitev na zacetni zaslon.

Gumb za ?: Pritisnite, da se prikaZze pomoc za trenutno stran (Ce je na
pomoc voljo).

Desni vrtljivi | Na desni strani zaslona LCD se prikaZe lok, ko lahko uporabite
gumb desni vrtljivi gumb.

= O--@: Obrnite, nato pritisnite desni vrtljivi gumb.
Spremenite vrednost ali nastavitev, prikazano na desni
strani zaslona.

= O--0): Obrnite desni vrtljivi gumb. Krmarite po moznih
vrednostih in nastavitvah.

= O-Q.: Pritisnite desni vrtljivi gumb. Potrdite svoj izbor in
pojdite na naslednji element menija.

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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5

Delovanje

5.2 Struktura menija:

pregled uporabniskih nastavitev

[5] Rezer.

[7.2] Ura/datum

Zmogljivo delovanje

Nas. to¢ka za udobno del.
Nas. tocka za varéno del.
Nas. to¢ka za vnov. ogr.
Urnik

Nacin ogrevanja
Dezinfekcija

Maksimalno

Histereza

Nacin nas. tocke

Krivulja za VV

Obrobno

Krivulja za VV
Prednostni urnik

Nacin

(*) Casovnik hitrega nacina

A N

Ure

Minute
Leto
Mesec
Dan
Poletni ¢as
Format

[7.3] Pocitnice

Aktiviranje
Od
Do

[7.4] Tiho

[7] Uporab. nastavitve

Jezik
Ura/datum
Pocitnice
Tiho

(**) Nagin
Urnik

(**) Stopnja

(**) Omejitve

L1

[8] Informacije

Energijski podatki
Zgodovina okvar
Podatki o prodajalcu
Tipala

Aktuatoriji

Nacini delovanja

O programu

Stanje povezave
Obratovalne ure

[8.1] Energijski podatki

Elektriéni vhod
Proizvedena toplota

|[B] Uporab. profil

[C] Uporaba

Rezer.

(***)[D] Brezzi¢ni prehod

Omogodi nacin AP

Vnovi¢ni zagon

WPS

Odstranite iz oblaka

Povezava z domacim omrezjem
Povezava z oblakom

A Zaslon z nastavitveno to¢ko

(*) Velja samo za hitri nacin delovanja rezervoarja

(**)

(***)

Dostopno samo monterju

Upostevno samo, Ce je namescen vmesnik WLAN

° INFORMACUA

Odvisno od izbranih nastavitev monterja in vrste enote bodo nastavitve vidne/skrite.

Vodnik za uporabnika
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5 | Delovanje

5.3 Mozni zasloni: pregled

Najpogostejsi zasloni so nasledniji:

a
y @0 OR @0
N b
Q-0
¥ ¥ ¢
+
I S

cl c2
Y Y
c3 c4

a Zacetnizaslon
b Zaslon glavnega menija
¢ ZasloniniZje ravni:
cl: Zaslon z nastavitveno toc¢ko
c2: Zaslon s podrobnostmi vrednosti
c3: Zaslon s krivuljo za vremensko vodeno delovanje
c4: Zaslon z urnikom

5.3.1 Zacetni zaslon

Pritisnite gumb #, da se povrnete na zacetni zaslon. Prikaze se pregled
konfiguracije enote s temperaturama prostora in nastavitvene tocke. Na zacetnem
zaslonu so vidne samo oznake, ki se uporabljajo v vasi konfiguraciji.

e al a2 b ¢

P E— ‘ ‘/ \‘ 26Feb2019 |
22:19
Ad L N
é} 55
.- |
1.6 (@D (8)——r
"“‘J )
T | @2t
|
gl 92
MozZna dejanja na tem zaslonu
©---0 Preglejte seznam glavnega menija.
QO Pojdite na zaslon glavnega menija.
? Omogocite/onemogocite pot v meniju.
CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 | 4 DAIKIN Vodnik za uporabnika
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Element ‘ Opis

a |Sanitarna topla voda

al éy Sanitarna topla voda
a2 )  |zmerjena temperatura rezervoarja®

b |Dezinfekcija/zmogljivo delovanje

& Nacin dezinfekcije je aktiven
A Nacin zmogljivega delovanja je aktiven
¢ |Zasilno
(o] Napaka toplotne ¢rpalke in delovanje sistema v nacinu

Zasilno del..

d | Trenutni datum in cas

e |Pametna energija

A Pametna energija se trenutno uporablja za sanitarno toplo
vodo.

f |Zunanja enota/tihi naéin

fl

Izmerjena zunanja temperatura®

O
f2 {@ | Tihi natin je aktiven
3 ®=

Zunanja enota

g | Notranja enota/rezervoar za sanitarno toplo vodo

gl Rezervoar za sanitarno toplo vodo

g2 par | Vodni tlak

h | Nacin pocitnic

inl Nacin pocitnic je aktiven
i |Okvara
AN Prislo je do okvare.
/N Za vec informacij glejte "8.1 Prikaz besedila pomoci v primeru

okvare" [» 48].

@ Ce ustrezno delovanje ni aktivno, je krog oznacen sivo.

5.3.2 Zaslon glavnega menija

Zacnite na zacetnem zaslonu in pritisnite (@:--O) ali obrnite (t0:--:0) levi vrtljivi
gumb, da se odpre zaslon z glavnim menijem. Prek glavnega menija lahko dostopite
do razli¢nih zaslonov nastavitvenih tock in podmenijev.

2

& Uporab. profil

() Uporaba

rJ‘ Rezer. B E————T - |
o Uporab. nastavitve

@ Informacije

a Izbrani podmeni

Vodnik za uporabnika 4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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Mozna dejanja na tem zaslonu
ORNe) Preglejte seznam.
Q-0 Odprite podmeni.
? Omogocite/onemogocite pot v meniju.
Podmeni Opis
[0] L\ ali /N okvara Omejitev: Prikaze se samo, ¢e pride do
okvare.
Za vec informacij glejte "8.1 Prikaz besedila
pomodi v primeru okvare" [» 48].
[5] [# Rezer. Nastavite temperaturo rezervoarja za
sanitarno toplo vodo.
(71 1O Uporab. nastavitve |Zagotavlja dostop do uporabniskih nastavitev,
kot je nacin pocitnic ali tihi nacin.
8] |® Informacije PrikaZe podatke in informacije o notranji enoti.
(9] N Nastavitve monterja | Omejitev: Samo za monterja.
Zagotavlja dostop do naprednih nastavitev.
[A] B Preizkusni zagon Omejitev: Samo za monterja.
Izvedite preizkuse in vzdrZevanje.
B] |& Uporab. profil Spremenite profil aktivhega uporabnika.
c b Uporaba Vklopite ali izklopite funkcijo za ogrevanje/
hlajenje in pripravo sanitarne tople vode.
[D] | = Brezziéni prehod Omejitev: PrikaZe se samo, Ce je namescen
brezzi¢ni vmesnik LAN (WLAN).
Vsebuje nastavitve, ki so potrebne pri
konfiguriranju aplikacije ONECTA.

5.3.3 Zaslon z nastavitveno tocko

Zaslon z nastavitveno tocko se prikaze za zaslone, ki opisujejo sestavne dele
sistema, za katere je potrebna nastavitvena tocka.

Primer

[5] Zaslon temperature rezervoarja

5
+
['.J.-.
50
Rezer.
Razlaga
d
a2 b2
e d d
a1 e b1\
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5 | Delovanje

Mozna dejanja na tem zaslonu

{00 Preglejte seznam podmenija.
QO Pojdite na podmeni.
O Nastavite in samodejno uporabite Zeleno temperaturo.
Element Opis
Omejitev minimalne temperature al |Dolodienota

a2 | Omeji monter

Omejitev maksimalne temperature bl |Dolodienota

b2 | Omeji monter

Trenutna temperatura c lzmeri enota

Zelena temperatura d |Za povecanje/zmanjsanje obrnite
desni vrtljivi gumb (za nacin Samo
vnov. ogr.).

Podmeni e | Obrnite ali pritisnite levi vrtljivi
gumb, da odprete podmeni.

5.3.4 Zaslon s podrobnostmi vrednosti

Primer:
7.21 Ura/datum
I Ure 1
Minute 30
] | | |
a c b a c b

a Nastavitve
b Vrednosti
¢ lzbrana nastavitev in vrednost

MozZna dejanja na tem zaslonu
00 Preglejte seznam nastavitev.
OO Spremenite vrednost.
O Q. Pojdite na naslednjo nastavitev.
QO Potrdite spremembe in nadaljujte.

5.4 Vklop ali izklop delovanja

5.4.1 Indikatorji

Nekatere funkcije te enote je mogoce lo¢eno omogociti ali onemogociti. Ce je
funkcija onemogocena, je ustrezna ikona temperature na zacetnem zaslonu
zatemnjena.

Vodnik za uporabnika 4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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5 | Delovanje

Ogrevanje rezervoarja
a b

5 )

a Delovanje rezervoarja VKLOPLJENO
b Delovanje rezervoarja IZKLOPLJENO

5.4.2 VKLAPLJANIJE in IZKLAPLJANJE

Ogrevanje rezervoarja

OPOMBA
Nacin dezinfekcije. Tudi ce izklopite ogrevanje rezervoarja ([C.3]: Uporaba >

Rezer.), ostane nacin dezinfekcije aktiven. Toda ¢e ga izklopite med delovanjem
dezinfekcije, pride do napake AH.

1 |Pojdite na [C.3]: Uporaba > Rezer.. QO
C.3 Uporaba
Rezer. Izklop
2 | Za delovanje nastavite Vklop ali Izklop. O @)

5.5 Odcitavanje podatkov

Odcitavanje podatkov

‘ 1 ‘Pojdite na [8]: Informacije. QO

Mozni podatki od¢itavanja

V meniju ... Lahko od¢itate ...

[8.1] Energijski podatki Proizvedena energija in porabljena
elektrika

[8.2] Zgodovina okvar Zgodovino okvar

[8.3] Podatki o prodajalcu Stevilko za stik/podporo

[8.4] Tipala Temperaturo prostora, zunanjo
temperaturo, temperaturo izhodne
vode...

[8.5] Aktuatorji Stanje/nacin posameznega aktuatorja
Primer: VKLOP/IZKLOP ¢rpalke enote

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 | 4 DAIKIN Vodnik za uporabnika
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V meniju ... Lahko od¢itate ...

[8.6] Nacini delovanja Trenutni nacin delovanja
Primer: Nacin za odmrzovanje/povratni
vod olja

[8.7]10 programu Informacije o razlicici sistema

[8.8] Stanje povezave Informacije o stanju povezave enote,
sobnem termostatu in vmesniku WLAN

[8.9] Obratovalne ure Obratovalne ure dolo¢enih komponent
sistema

5.6 Nadzor tople vode za gospodinjstvo

5.6.1 Nacin za vnovi¢no ogrevanje

Ko temperatura pade pod doloceno vrednost, se v nacinu za vnovi¢no ogrevanje
rezervoar za sanitarno toplo vodo neprekinjeno ogreva na temperaturo, prikazano
na zacetnem zaslonu (primer: 50°C).

Tel
60°C
50°C
40°C
15°C s, e e
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Temperatura rezervoarja za sanitarno toplo vodo
t Cas
INFORMACIJA

i @

Ko je prednostni urnik nastavljen na STV (glejte "5.9 Prednostni urnik" [» 36]) in je
soCasno nacin rezervoarja STV vnovicno ogrevanje, obstaja velika nevarnost
pomanjkanja udobja. Ce se vnoviéno ogrevanje pogosto izvaja, se funkcija
klimatiziranja z ogrevanjem/hlajenjem pogosto prekinja.

INFORMACIA

Aplikacija histereze (koli¢ina padca temperature, ki lahko sproZi segrevanje) se lahko
spreminja glede na ciljno temperaturo znotraj delovnega obmocja zunanje enote.
Posvetujte se z monterjem.

i @

INFORMACIA

V situacijah, v katerih je pricakovana zelo majhna ali nicelna poraba STV, lahko nacin
Samo vnov. ogr. povzroci, da bodo temperature STV hladnejse od pricakovanih. V
tovrstnih situacijah je priporocen preklop v enega od naslednjih nacinov:

i @

= Samo po urniku

* Po urniku + vnovicno ogr.

5.6.2 Nacin po urniku

V nacinu po urniku rezervoar za sanitarno toplo vodo pripravlja toplo vodo v skladu
z urnikom. Najprimerneje je, da rezervoar ponocCi pripravi toplo vodo, ker je
potreba po klimatiziranju z ogrevanjem manjsa.
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Primer:
Ted
60°C I
50°C
40°C T sl

15°C o mm = B

00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Temperatura rezervoarja za sanitarno toplo vodo
t Cas
= Sprva je temperatura rezervoarja za TV enaka temperaturi vode za gospodinjstvo,
ki vstopa v rezervoar za TV (primer: 15°C).
= Rezervoar za toplo vodo za gospodinjstvo je programiran, da ob 00:00 ogreva
vodo na prednastavljeno vrednost (primer: Udobno = 60°C).
= Zjutraj tocite toplo vodo in temperatura rezervoarja za TV se zniZa.
= Rezervoar za TV za gospodinjstvo je programiran, da ob 14:00 ogreva vodo na
prednastavljeno vrednost (primer: Varcno = 50°C). Topla voda je znova na voljo.
= Popoldne in zvecer znova tocite toplo vodo in temperatura rezervoarja za TV se
ponovno zniza.
= Ob 00:00 naslednji dan se cikel ponovi.

5.6.3 Po urniku + nacin za vnovi¢no ogrevanje

V nacinu po urniku + vnovi¢no ogrevanje je nadzor sanitarne tople vode enak kot v
nacinu po urniku. Toda ko temperatura rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo
pade pod prednastavljeno vrednost (=temperatura vnovicnega ogrevanja
rezervoarja — vrednost histereze; primer: 35°C), se rezervoar za toplo vodo za
gospodinjstvo ogreva, dokler ne doseze nastavitvene tocke za vnovic¢no ogrevanje
(primer: 45°C). S tem je v vsakem trenutku zagotovljena neka minimalna koli¢ina

tople vode.
Primer:
Ti
60°C
50°C -
45°C 1
35°C -
15°C -
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Temperatura rezervoarja za vro¢o vodo za gospodinjstvo
t Cas
INFORMACUA

i @

Aplikacija histereze (koli¢ina padca temperature, ki lahko sproZi segrevanje) se lahko
spreminja glede na ciljno temperaturo znotraj delovnega obmocja zunanje enote.
Posvetujte se z monterjem.
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5.6.4 Uporaba zmogljivega delovanja TV za gospodinjstvo

5.6.5 Dezinfekcija

0O zmogljivem delovanju

Zmogljivo delovanje omogola segrevanje tople vode za gospodinjstvo z
rezervnim grelnikom. Ta nacin uporabite ob dneh, ko je poraba vode vecja od
obicajne.

Preverjanje, ali je zmogljivo delovanje aktivno

Ce se W prikaze na zatetnem zaslonu, je aktivno zmogljivo delovanje.

Aktivirajte ali dezaktivirajte Zmogljivo delovanje na naslednji nacin:

1 |Pojdite na [5.1]: Rezer. >Zmogljivo delovanje (@O

2 | Preklopite zmogljivo delovanje na Izklop ali Vklop. (@s-O

Primer uporabe: takoj potrebujete vec tople vode
Situacija je naslednja:
= Vecino sanitarne tople vode ste Ze porabili.

= Ne morete Cakati na naslednje dejanje po urniku, da se rezervoar za sanitarno
toplo vodo segreje.

Potem lahko aktivirate zmogljivo delovanje. Rezervoar za sanitarno toplo vodo bo
zacel segrevati vodo do temperature Udobno.

INFORMACUA

°
l Ko je aktivirano mocno delovanje, bosta toplotna ¢rpalka in rezervni grelnik delovala
z najvedjo modjo. Ce se mocno delovanje aktivira prepogosto za proizvodnjo
sanitarne tople vode, lahko pride do pogostih in dolgih prekinitev ogrevanja/hlajenja
klimatske naprave.

Dezinfekcijska funkcija dezinficira rezervoar za sanitarno toplo vodo tako, da
periodi¢no segreje sanitarno toplo vodo na dolo¢eno temperaturo.

OPOMIN
Nastavitve za funkcijo dezinfekcije MORA monter nastaviti v skladu z veljavno

zakonodajo.

# Koda Opis
[5.7.1] [2-01] Aktiviranje
= O0:Ne
= 1:Da
[5.7.2] [2-00] Dan delovanja
:Vsak dan
: Ponedeljek
: Torek
:Sreda
: Cetrtek
: Petek
: Sobota
:Nedelja

L]
~N o o BN O

Vodnik za uporabnika
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# Koda Opis
[5.7.3] [2-02] Zacetni cas
[5.7.4] [2-03] Nas. tocka rezervoarja
60°C
[5.7.5] [2-04] Trajanje:
40~60 min
Tonw A
[2-03] [2-04]
<>
TH“
TU
: (¢ : : >
00.00 01.00 °° 2200 23.00 24.00 t
[2-02]

DHW Temperatura sanitarne tople vode
T, Uporabnisko nastavljena temperatura
T, Temperatura visoke nastavitvene tocke [2-03]

t Cas

A

OPOZORILO

Pazite, da je temperatura tople vode za gospodinjstvo na pipi za toplo vodo po
dezinfekcijski funkciji enaka vrednosti nastavitve [2-03].

Kadar pomeni visoka temperatura tople vode za gospodinjstvo tveganje za telesne
poskodbe, je treba namestiti mesalni ventil (lokalna dobava) na izhodni prikljucek
tople vode iz rezervoarja za toplo vodo za gospodinjstvo. Mesalni ventil mora
zagotoviti, da temperatura tople vode na pipi za toplo vodo ne bo presegla
maksimalne vrednosti. Maksimalna dovoljena temperatura tople vode mora biti
izbrana v skladu z veljavno zakonodajo.

OPOMIN

Poskrbite, da zacetnega Casa [5.7.3] funkcije dezinfekcije z dolocenim trajanjem
[5.7.5] NE prekine zahteva za pripravo sanitarne tople vode.

A
®

OPOMBA

Nacin dezinfekcije. Tudi ce izklopite ogrevanje rezervoarja ([C.3]: Uporaba >
Rezer.), ostane nacin dezinfekcije aktiven. Toda ce ga izklopite med delovanjem
dezinfekcije, pride do napake AH.

INFORMACUA

Ce se prikaze koda napake AH, med izvajanjem funkcije dezinfekcije pa ni prislo do
prekinitve zaradi tocenja tople vode za gospodinjstvo, priporocamo naslednje
ukrepe:

= Ce je izbran nac¢in Samo vnov. ogr. ali Po urniku + vnoviéno ogr., je
priporo¢eno, da programirate zagon funkcije dezinfekcije najmanj 4 ure po
zadnjem pricakovanem tocenju vecje kolicine tople vode. Zagon se lahko nastavi v
nastavitvah monterja (funkcija dezinfekcije).

= Ce je izbran nadin Samo po urniku, je priporoéeno, da programirate delovanje
Varcno 3 ure pred trenutkom zagona dezinfekcije po urniku, da se rezervoar
vnaprej segreje.

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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INFORMACUA

Funkcija dezinfekcije se ponovno zazene, Ce pade temperatura tople vode za
gospodinjstvo 5°C pod ciljno temperaturo dezinfekcije znotraj ¢asa trajanja.

i @

5.7 Prednastavljene vrednosti in urniki

5.7.1 Uporaba prednastavljenih vrednosti

O prednastavljenih vrednostih

Za nekatere nastavitve v sistemu lahko dolocite prednastavljene vrednosti. Te
vrednosti je treba dolociti samo enkrat, nato jih znova uporabite na drugih
zaslonih, kot je naslov za dolo¢anje urnikov. Ce Zelite kasneje zamenjati vrednost,
morate to storiti le na enem mestu.

Mozne prednastavljene vrednosti

Nastavite lahko naslednje uporabnisko dolocene prednastavljene vrednosti:

Prednastavljena vrednost Kje se uporablja

Cilijna temperatura |[5.2] Nas. tocCka |Te prednastavljene vrednostilahko
rezervoarja, Nacin, | za udobno del. |uporabitevrazdelku [5.5] Urnik (zaslon
Casovnik N s tedenskim urnikom za rezervoar za
; .. [5.3] Nas. tocka . V. .
hitrega nacina N STV), Ce je nacin rezervoarja za STV
za varcno del. N
eden od naslednjih:

= Samo po urniku
= Po urniku + vnovicno ogr.

[5.4] Nas. tocka |Programska oprema uporabito
za vhov. ogr. prednastavljeno vrednost, ¢e je nacin
rezervoarja za sanitarno toplo vodo

Po urniku + vnovicno ogr.

[5.G] Nacin Izberete lahko dve vrsti delovanja STV,
kar zadeva dovoljenje za rezervni
grelnik:

= U¢inkovito
= Hitro

[5.H] Casovnik Ta casovnik se uporablja samo, e je
hitrega nacina |mozZnost "Hitro "izbrana kot Nacin.
Izbirati je mogoce med tremi
prednastavljenimi ¢asovniki:

= Turbo (10 minut)
= Normalno (20 minut)
= Varcno (30 minut)

Sistem poleg uporabnisko dolocenih prednastavljenih vrednosti vkljucuje tudi
nekatere sistemsko dolo¢ene prednastavljene vrednosti, ki jih lahko uporabite pri
programiranju urnikov.

Primer: V razdelku [7.4.2] Uporab. nastavitve > Tiho > Urnik (tedenski urnik
za dolocitev, kdaj naj enota uporabi katero stopnjo tihega nacina) lahko uporabite
naslednje sistemsko dolocene prednastavljene vrednosti: Tiho/Se  tidje/
Najtisje.
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5.7.2 Uporaba in programiranje urnikov

O urnikih

Morda bodo na voljo urniki za razlicne upravljalnike, odvisno od postavitve vasega
sistema in monterjeve konfiguracije.

Lahko ... Glejte ...
Nastavite, e mora dolocen upravljalnik "Zaslon za aktiviranje" v razdelku
delovati v skladu z urnikom. "Mozni urniki" [» 27]

Izberete, kateri urnik Zelite trenutno uporabljati za dolocen upravljalnik. Sistem
vkljucuje nekatere vnaprej doloc¢ene urnike. Lahko:

Pogledate, kateri urnik je trenutno izbran. |"Urnik/upravljalnik" v razdelku
"Mozni urniki" [» 27]

Programirate lastne urnike, e vam vnaprej | = "MoZna dejanja" v razdelku

nastavljeni urniki ne ustrezajo. Dejanja, ki "Mozni urniki" [» 27]
jih lahko programirate, so odvisna od «"573 7Zaslon z  urnikom:
upravljalnika. primer” [» 29]

Mozni urniki

Tabela vsebuje naslednje informacije:

= Urnik/upravljalnik: V tem stolpcu je prikazano, kje si lahko ogledate trenutno
izbrani urnik za doloc¢en upravljalnik. Po potrebi lahko:
- Programirate svoj lasten urnik. Glejte "5.7.3 Zaslon z urnikom: primer" [» 29].

= Vnaprej doloceni urniki: (Ce se uporabljajo) Vnaprej dolo¢en urnik, ki je v
sistemu na voljo za doloCen upravljalnik. Po potrebi lahko programirate svoj
lasten urnik.

= Zaslon za aktiviranje: Pri vecini upravljalnikov je dolocen urnik uveljavljen samo,
Ce je aktiviran na ustreznem zaslonu za aktiviranje. Ta navedba vam pokaze, kje
ga lahko aktivirate.

= Mozna dejanja: Dejanja, ki jih lahko uporabite pri programiranju urnika.
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Urnik/upravljalnik

Opis

[5.5] Rezer. >Urnik

Urnik za temperaturo
rezervoarja za sanitarno toplo
vodo za vasSe obicajne potrebe
po sanitarni topli vodi.

Vnaprej doloceni urniki: Se ne uporabljajo

Zaslon za aktiviranje: Se ne uporablja. Ta urnik
se aktivira samodejno, e je nalin rezervoarja za
sanitarno toplo vodo eden od naslednjih:

= Samo po urniku

= Po urniku + vnovicno ogr.

MozZna dejanja:

= Udobno: Kdaj naj se zacne ogrevanje
rezervoarja na  uporabnisko  doloceno

prednastavljeno vrednost [5.2] Nas. tocka
za udobno del..

= Varcno: Kdaj naj se zacne ogrevanje
rezervoarja na  uporabnisko  doloceno
prednastavljeno vrednost [5.3] Nas. tocka
za varcno del..

= Zaustavitev: Kdaj naj se zaustavi ogrevanje
rezervoarja, tudi c¢e Zelena temperatura
rezervoarja Se ni dosezena.

Opomba: V nacinu Po urniku + vnovicno
ogr. sistem uposteva tudi uporabnisko
dolo¢eno prednastavljeno vrednost [5.4] Nas.
tocka za vnov. ogr..

[5.F] Rezer. > Prednostni
urnik

Urnik za zunanjo enoto, ki
doloca prednost med
delovanjem rezervoarja za
sanitarno toplo vodo in
klimatiziranjem

Vnaprej doloceni urniki: Topla voda za gos.
kot prednost za vsak posamezni mesec

Zaslon za aktiviranje: Se ne uporablja. Ta urnik
se uporablja samo, ¢e je na zunanjo enoto
prikljuc¢enih vec¢ notranjih enot (npr. 1 rezervoar
+ 1 klimatska naprava)

Mozna dejanja:
= STV : V primeru socasnih zahtev z vec

notranjih enot bo zunanja enota dodelila
prednost pripravi sanitarne tople vode.

= Klimatizacija : V primeru socasnih zahtev z
vel notranjih enot bo zunanja enota dodelila
prednost klimatiziranju (ogrevanju/hlajenju).

[7.4.2] Uporab. nastavitve >
Tiho > Urnik

Urnik za dolocitev, kdaj naj
enota uporabi katero stopnjo
tihega nacina.

Vnaprej doloc¢en urnik: Se ne uporablja

Zaslon za aktiviranje: [7.4.1] Nacin (na voljo
samo monterjem).

MozZna dejanja: Uporabite lahko naslednje
sistemsko dolocene prednastavljene vrednosti:

= Izklop

= Tiho

= Se tisje

= Najtisje

Glejte "O tihem nacinu" [» 39].
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5.7.3 Zaslon z urnikom: primer

Ta primer prikazuje, kako nastaviti urnik segrevanja rezervoarja.

Programiranje urnika: pregled

Primer: Programirati Zelite naslednji urnik:

Uporab. dol.
Pon ol
Tor [ — — ]

Cet s s o
Pet s s o
Sob ]
Ned e

[

Pojdite na urnik.

2 (izbirno) Izbrisite vsebino celotnega tedenskega urnika ali vsebino urnika za

izbrani dan.
Programirajte urnik Ponedeljek.
Kopirajte urnik na druge dni v tednu.

Programirajte urnik Sobota in ga kopirajte na urnik Nedelja.

Odpiranje urnika

1 |Pojdite na [5.5]: Rezer. > Urnik. QO
Brisanje vsebine tedenskega urnika
1 | Izberite ime trenutnega urnika. QO
Uporab. dol.
Pon o — — ]
Tor e —— |
Sre e — ]
Cet ] ——
Pet e — ]
Sob e —— |
Ned e ——
2 |Izberite Brisanje. @O
ﬁ Brisanje
3 |Za potrditev izberite V redu. QO
Brisanje vsebine dnevnega urnika
1 |Izberite dan, za katerega Zelite izbrisati vsebino. Na primer Q-0

Petek

Uporab. dol.
Pon O
Tor I — — ]
Sre I — —
Cet ] — |
Pet [ — — ]
Sob OE————————1
Ned O———m
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Izberite Brisanje.

ﬁ Brisanje
B Uredi
Kopiraj

QO

3

Za potrditev izberite V redu.

QO

Programiranje urnika Ponedeljek

1

Izberite Ponedeljek.

Uporab. dol.
ol

QO

Izberite Uredi.

ﬁ Brisanje
@ Uredi
Kopiraj

@O

Z levim vrtljivim gumbom izberite vnos in ga z desnim vrtljivim
gumbom uredite. Programirate lahko do 4 dejanja vsak
posamezni dan.

o—=———=="7Pon
24

0 12
6:00 Comfort 22:00 Eco
8:30 Eco
17:30 Comfort

Opomba: Ce Zelite izbrisati dejanje, nastavite njegov ¢as kot ¢as
prejSnjega dejanja.

@0

0@

Potrdite spremembe.

Rezultat: Urnik za ponedeljek je dolocen. Vrednost zadnjega
dejanja je veljavna do naslednjega programiranega dejanja. V
tem primeru je ponedeljek prvi dan, ki ste ga programirali.
Nazadnje programirano dejanje je zato veljavno do prvega
dejanja naslednji ponedeljek.

Kopiranje urnika na druge dni v tednu

1

Izberite Ponedeljek.

Uporab. dol.
Pon ai
Tor [ —
Sre [ —
Cet [ —
Pet [ —
Sob ]
Ned ]

QO
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Izberite Kopiraj.

w Brisanje
B Uredi
Kopiraj

Rezultat: Poleg kopiranega dneva se prikaze "C".

QO

Izberite Torek.

Uporab. dol.
Pon (]
Tor ] —
Sre ] —
Cet ] —
Pet ] —
Sob e — ]
Ned e — ]

Izberite Prilepi.

f Brisanie
@ Uredi

Kopiraj
E) Prilepi

Rezultat:

Uporab. dol.
Pon O
Tor [ — — ]
Sre [ ——
Cet [ ——
Pet [ ——

Ned S —

Ponovite to dejanje za vse druge dni v tednu.

Uporab. dol.
Pon i
Tor | — — ]
Sre | — — ]
Cet ] — |
Pet [ — — ]
Sob D
Ned DO

Programiranje urnika Sobota in kopiranje na urnik Nedelja

Izberite Sobota.

QO

Izberite Uredi.

QO

Z levim vrtljivim gumbom izberite vnos in ga z desnim vrtljivim
gumbom uredite.

Dm0 Pon
0 12 24

08:00 Comfort
23:00 Eco

©---O

O--Q)

Potrdite spremembe.

(e}

Izberite Sobota.

(e}

Izberite Kopiraj.

QO

N o v b

Izberite Nedelja.

QO
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8 |lzberite Prilepi. @0
Rezultat:
Uporab. dol.
Pon O (]
Tor e — )
Sre e — )
Cet e — ]
Pet ] — e — |
Sob [ — ]
Ned | ] —— |

5.8 Krivulja za vremensko vodeno upravljanje

5.8.1 Kaj je krivulja za vremensko vodeno upravljanje?

Vremensko vodeno upravljanje

Ce se 7elena temperatura rezervoarja dolo¢a samodejno, na podlagi zunanje
temperature, je delovanje enote vremensko vodeno. Povezana je s tipalom
temperature na severni steni stavbe. Ce se zunanja temperatura poveca ali
zmanjsa, enota to takoj kompenzira. S tem enoti ni treba cakati na povratne
informacije termostata, preden poveca ali zmanjsa temperaturo rezervoarja. Zaradi
hitrejSega odzivanja se preprecijo veliki dvigi in padci temperature vode na pipah.

Prednost

Vremensko vodeno delovanje zmanjsSuje porabo energije.

Krivulja za vremensko vodeno upravljanje

Pri omogocanju kompenziranja razlik v temperaturi se enota zanasa na svojo
krivuljo za vremensko vodeno delovanje. Ta krivulja doloca, koliksna mora biti
temperatura rezervoarja ali izhodne vode pri razlicnih zunanjih temperaturah.
Naklon krivulje je odvisen od lokalnih okolis¢in, kot sta podnebje in izolacija stavbe,
zato lahko monter ali uporabnik prilagodita krivuljo.

Vrste krivulj za vremensko vodeno delovanje

Uporabljata se 2 vrsti krivulj za vremensko vodeno delovanje:
= 2-tockovna krivulja
= Krivulja z naklonom in zamikom

Katero vrsto krivulje boste uporabili za prilagoditve, je odvisno od vasih
prednostnih izbir. Glejte "5.8.4 Uporaba krivulj za vremensko vodeno
delovanje" [» 34].
Razpoloiljivost

Krivulja za vremensko vodeno delovanje je na voljo za:
= Rezervoar

INFORMACUA

o
l Za vremensko vodeno delovanje pravilno konfigurirajte nastavitveno tocko za
rezervoar. Glejte "5.8.4 Uporaba krivulj za vremensko vodeno delovanje" [» 34].

5.8.2 Krivulja z naklonom in zamikom

Naklon in zamik

Opredelite krivuljo za vremensko vodenje z njenim naklonom in zamikom:
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= Spremenite naklon tako, da se ciljna temperatura rezervoarja razli¢éno zviSuje ali
znizuje glede na razlicne temperature okolja. Na primer, ¢e je temperatura
rezervoarja naceloma v redu, toda prehladna pri nizkih temperaturah okolja,
dvignite naklon tako, da se temperatura rezervoarja zvisSuje bolj pri vedno niZjih
temperaturah okolja.

= Spremenite zamik tako, da se ciljna temperatura rezervoarja enakomerno zvisuje
ali znizuje glede na razlicne temperature okolja. Na primer, ¢e je temperatura
rezervoarja vedno nekoliko prehladna pri razlicnin temperaturah okolja,
premaknite zamik navzgor, da se ciljna temperatura rezervoarja enakomerno
zvisa pri vseh temperaturah okolja.

Primeri

Krivulja za vremensko vodenje pri izbranem naklonu:

0 [

S

X1 X2 A

Krivulja za vremensko vodenje pri izbranem zamiku:

0 —a ---p ¢
e
Y4 o TTTeealll
Y3 I ---------
w1
Y1
XA X2 A
Element Opis
a Krivulja VV pred spremembami.
b Krivulja VV po spremembah (kot primer):

= Ko se spremeni naklon, je nova prednostna temperatura pri X1
neenakomerno visja od prednostne temperature pri X2.

= Ko se spremeni zamik, je nova prednostna temperatura pri X1
enako visja kot prednostna temperatura pri X2.

c Naklon

d Zamik

X1, X2 Primeri zunanje temperature okolja

Y1,Y2,Y3, |PrimeriZelene temperature rezervoarja. lkona ustreza rezervoarju
Y4 za sanitarno toplo vodo:

. Ij: Rezervoar za sanitarno toplo vodo

MoiZna dejanja na tem zaslonu

©---0 Izberite naklon ali zamik.

OO} Povecajte ali zmanjsajte naklon/zamik.
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Mozna dejanja na tem zaslonu

O Q. Ko je izbran naklon: nastavite naklon in pojdite na zamik.

Ko je izbran zamik: nastavite zamik.

QO Potrdite spremembe in se vrnite v podmeni.

5.8.3 2-tockovna krivulja

Opredelite krivuljo za vremensko vodenje s
= Nastavitvena tocka (X1, Y2)
= Nastavitvena tocka (X2, Y1)

Primer

tema dvema nastavitvenima tockama:

Y2

Y1

X1 X2

o

Element

Opis

X1, X2 Primeri zunanje temperature okolja

za sanitarno toplo vodo:

Y1,Y2 Primeri Zelene temperature rezervoarja. lkona ustreza rezervoarju

. D: Rezervoar za sanitarno toplo vodo

Mozna dejanja na tem zaslonu

@0 Preglejte temperature.

O Spremenite temperaturo.

O @ Pojdite na naslednjo temperaturo.
QO Potrdite spremembe in nadaljujte.

5.8.4 Uporaba krivulj za vremensko vodeno delovanje

Konfigurirajte krivulje za vremensko vodenje na naslednji nacin:

Dolocanje nacina nastavitvene tocke

Ce Zelite uporabiti krivuljo za vremensko vodenje, morate opredeliti ustrezen nacin

nastavitvene tocke.

Pojdite na nacin nastavitvene tocke ...

Za nacin nastavitvene tocke nastavite

Rezervoar

[5.B] Rezer. >Nacin nas. tocke

Omejitev: Na voljo samo monterjem.

Vremensko vodenje
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Spreminjanje vrste krivulje za vremensko vodenje

Ce Zelite spremeniti vrsto krivulje za vremensko vodenje za rezervoar, pojdite na
[5.E] Rezer. >Krivulja za W

Omejitev: Na voljo samo monterjem.

Ce Zelite spremeniti krivuljo za vremensko vodenje

Obmocje Pojdite na ...
Rezervoar Omejitev: Na voljo samo monterjem.
[5.C] Rezer. >Krivulja za W
INFORMACIA

i @

Maksimalna in minimalna nastavitvena tocka

Ne morete konfigurirati krivulje s temperaturami, ki so visje ali nizje od nastavljene
maksimalne in minimalne nastavitvene tocke za rezervoar. Ko je dosezena
maksimalna ali minimalna nastavitvena tocka, se krivulja zravna.

Za natancno nastavitev krivulje za vremensko vodenje: krivulja z naklonom in
zamikom

Naslednja tabela opisuje natanc¢no nastavitev krivulje za vremensko vodenje
rezervoarja:

Temperatura sanitarne tople vode je ... Natancno nastavite z
naklonom in zamikom:
Pri obicajnih zunanjih Pri nizkih zunanjih Naklon Zamik
temperaturah ... temperaturah ...
Vrocino V REDU ™ N
Vrocino Mraz ™ N
Vroc¢ino Vrocino - N

Glejte "5.8.2 Krivulja z naklonom in zamikom" [» 32].

Za natancno nastavitev krivulje za vremensko vodenje: 2-tockovna krivulja

Naslednja tabela opisuje natanc¢no nastavitev krivulje za vremensko vodenje
rezervoarja:

Temperatura sanitarne tople vode je ... Natancna nastavitev z
nastavitvenimi tockami:
Pri obi&ajnih zunanijih Pri nizkih zunanijih y2@ | y1l@ | x1@ | x2@
temperaturah ... temperaturah ...
V REDU Mraz ™ - ™ -
V REDU Vrocino N2 - N -
Mraz V REDU - ™ - ™
Mraz Mraz ™ ™ ™ ™
Mraz Vrocino N2 ™ N2 ™
Vrocino V REDU - N - N2
Vrocino Mraz ™ N2 ™ N2
Vrocino Vrocino N2 N2 N2 N2

@ Glejte "5.8.3 2-to¢kovna krivulja" [» 34].
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5.9 Prednostni urnik

Prednost klimatske naprave ali sanitarne tople vode

Kadar je na zunanjo enoto prikljuenih ve¢ notranjih enot, lahko uporabnik na
uporabniskem vmesniku za vsak mesec nastavi, ali ima prednost STV ali
klimatiziranje (Klimatizacija). To bo dolocilo nacin odziva zunanje enote, kadar
vel notranjih enot so¢asno zahteva delovanje.

= Ce je prednost nastavljena za STV, lahko zunanja enota presodi, da bo delovala
primarno za STV, medtem ko se v sezoni hlajenja ustavi delovanje
Klimatizacija ali ko je v sezoni ogrevanja v skladu z obremenitvijo sistema za
ogrevanje delovanje Klimatizacija zacasno ustavljeno ali uravnotezeno. V tem
primeru lahko zunanja enota, ko se delovanje STV zakljuci ali ni ve¢ znotraj
obmocja delovanja toplotne crpalke, preklopi na Klimatizacija (hlajenje ali
ogrevanje).

= Ce je prednost dodeljena K1imatizacija, lahko zunanja enota dolo¢i delovanje
samo kot Klimatizacija, v tem primeru se lahko za pripravo STV zaZene
rezervni grelnik. Ko se delovanje Klimatizacija (hlajenje) izklopi ali delovanje
Klimatizacija (ogrevanje) zakljuci, lahko zunanja enota toplotne crpalke
preklopi na STV.

Izbira prednostnega urnika

1 |Pojdite na [5.F]): Rezer. > Prednostni urnik. Qe -O
2 | Izberite, kateri mesec Zelite nastaviti. Qe -O
Prednostni urnik
Januar STV
Februar STV
Marec STV
3 |Izberite prednostni urnik za ta mesec. O @)
Prednostni urnik
Januar STV
Februar Klimatizacija
Marec STV

Primer moznih izidov na podlagi nacrtovanega urnika prednosti je nasledniji:

Ce.. Potem je delovanje toplotne crpalke =
- . (@
Kaj ima Zahteva po | Alilahko —_
prednost? |klimatiziranju| zunanja
je .. enota
zagotovi
oboje?®
DHW Hlajenje - STV, medtem je klimatiziranje na
¢akanju
Ogrevanje Da STV in klimatiziranje skupaj
Ne STV, medtem je klimatiziranje na
¢akanju
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Ce... Potem je delovanje toplotne c¢rpalke =
@)

Kaj ima Zahteva po | Alilahko
prednost? | klimatiziranju| zunanja
je ... enota
zagotovi
oboje?®

Klimatiziranje | Hlajenje

Klimatiziranje, medtem za STV skrbi
rezervni grelnik

Ogrevanje Da STV in klimatiziranje skupaj

Ne Klimatiziranje, medtem za STV skrbi
rezervni grelnik

@ Uporablja se pri so¢asnih zahtevah za STV in klimatiziranje, ko sta zunanja temperatura
okolja in ciljna temperatura rezervoarja znotraj obmocja delovanja zunanje enote.
®) presodi zunanja enota.

INFORMACUA

®

l Ce rezervni grelnik vedno prevzame zahteve po toploti za STV, ker je za Prednostni
urnik izbrana nastavitev Klimatizacija, bo poraba elektricne energije bistveno
visja. Za mesece, v katerih je klimatiziranje z ogrevanjem/hlajenjem manj pomembno,
je priporoceno za Prednostni urnik nastaviti STV.

INFORMACIA

Ce je prednost dodeljena STV in je pri¢akovana pogosta priprava STV, obstaja
tveganje za zagotavljanje udobja zaradi prekinjanja klimatiziranja. Za mesece, v
katerih je klimatiziranje z ogrevanjem/hlajenjem pomembnejse, je priporoceno za
Prednostni urnik nastaviti Klimatizacija.

i @

5.10 Nacin delovanja

Izbiranje nacina delovanja za STV.

1 Pojdina[5.G] Rezer. >Nacin Qe+ O

Odvisno od tega, ali je Zeleno zgodnje delovanje rezervnega grelnika, je mogoce
izbrati naslednja dva nacina delovanja STV:

= U¢inkovito: Rezervni grelnik je omogocen samo, kadar zunanja enota ne more
pripravljati STV (npr. temperatura vode je izven delovnega obmodcja zunanje
enote ali zunanja enota dolo¢i samo delovanje Klimatizacija — glejte
"5.9 Prednostni urnik" [» 36])

= Hitro: Rezervni grelnik je omogocen, ko pretece dolocen cas od zacetka
delovanja STV (glejte spodaj), ali ko zunanja enota ne more izvajati STV.

Casovnik za hitri naéin

Ko je izbran nacin Hitro, lahko uporabnik izbira med 3 prednastavljenimi ¢asovniki,
po katerih se lahko rezervni grelnik aktivira po zacetku delovanja STV:

= Turbo: 10 minut

= Obicajno: 20 minut

= Varéno: 30 minut

Ko je izbran nacin U¢inkovito, se Casovnik hitrega naéina ne uporablja.
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INFORMACUA

Ko se izvaja dezinfekcija rezervoarja z nacinom U¢inkovito, se lahko rezervni grelnik
po 20 minutah zaZene v podporo toplotni ¢rpalki.

i @

5.11 Nastavitev merjenja energije

= Preko uporabniskega vmesnika lahko odcitate naslednje podatke o energiji:
- Proizvedena toplota
- Porabljena energija

= QOdcitate lahko podatke o energiji:
- Za pripravo sanitarne tople vode

= Qdcitate lahko podatke o energiji:

Na dve uri (za zadnjih 48 ur)
Na dan (za zadnjih 14 dni)

Na mesec (za zadnjih 24 mesecev)

Skupaj od namestitve

° INFORMACIA
l Izracunana proizvedena toplota in porabljena energija sta le oceni, katerih to¢nost ni
zajamcena.
5.11.1 Proizvedena toplota
° INFORMACIA
l Tipala, ki se uporabljajo za izraCunavanje proizvedene toplote, se samodejno
umerjajo.

= Proizvedena toplota se izracuna interno, pri cemer se uposteva:
- Temperatura izhodne in vstopne vode

- Hitrost pretoka
= Nastavitev in konfiguracija: Dodatna oprema ni potrebna.

5.11.2 Porabljena energija

Za dolocanje porabljene energije lahko uporabite naslednje postopke:

= |zracun

Izracunavanje porabljene energije

= Porabljena energija se izracuna interno, pri ¢emer se uposteva:
- Dejanska vhodna moc¢ zunanje enote
- Nastavljena moc rezervnega grelnika

- Napetost

= Nastavitev in konfiguracija: Da bi pridobili tocne podatke o energiji, izmerite moc
(meritev upornosti) in preko uporabniskega vmesnika nastavite moc za rezervni
grelnik (1. korak).
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5.12 Druge funkcije

5.12.1 Nastavljanje ¢asa in datuma

1 |Pojdite na [7.2] Uporab. nastavitve >Ura/datum. HIe)

5.12.2 Uporaba tihega nacina

O tihem nacinu

Tihi nacin lahko uporabite za zmanjsanje ravni hrupa zunanje enote. Vendar se s
tem zmanjsa tudi zmogljivost sistema za ogrevanje/hlajenje. Na voljo je vec stopen;
tihega nacina.

Monter lahko:

= Popolnoma dezaktivira tihi nacin

= Rocno aktivira stopnjo tihega nacina

= Omogoci uporabniku programiranje urnika za tihi nacin
= Konfigurira omejitve na podlagi lokalnih uredb

Ce monter to omogodi, lahko uporabnik programira urnik za tihi nacin.

INFORMACUA

o
l Ce je zunanja temperatura pod niclo, odsvetujemo uporabo stopnje najbolj tihega
delovanja.

Preverjanje, ali je tihi nacin aktiven
Cese (@ prikaZze na zaCetnem zaslonu, je aktiven tihi nacin.

Uporaba tihega nacina

1 |Pojdite na [7.4.1]: Uporab. nastavitve > Tiho>Nacin. QO

2 | Naredite nekaj od naslednjega: —

Ce je zeleno dejanje, da ... Potem ...

Popolnoma dezaktivira tihi Izberite Izklop. @O
nacin Rezultat: Enota nikoli ne deluje v
tihem nacinu. Uporabnik tega ne

more spremeniti.

Roc¢no aktivira stopnjo tihega | Izberite Rocno. @O
nacina

Pojdite na [7.4.3] Stopnjain HHe)
izberite ustrezno stopnjo tihega
nacina. Primer: Najtisje.
Rezultat: Enota vedno deluje z
izbrano stopnjo tihega nacina.
Uporabnik tega ne more spremeniti.
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Ce je Zeleno dejanje, da ... Potem ...

= Omogodi uporabniku | Izberite Samodejno. Q-0
programiranje urnika za tihi Rezultat:
nacin IN/ALI

= Uporabnik (ali vi) lahko
programira(-te) urnik v [7.4.2]
Urnik. Za vec¢ informacij o tem
nacrtovanju glejte "5.7.3 Zaslon z
urnikom: primer" [» 29].

= Konfigurira  omejitve  na
podlagi lokalnih uredb

= Omejitve lahko konfigurirate pri
[7.4.4] Omejitve. Glejte sliko
spodaj.

= Mozni  udinki tihega nacina
delovanja se razlikujejo glede na
urnik (e je programiran) in
omejitve (¢e so omogocene/
opredeljene). Glejte sliko spodaj.

Konfiguracija omejitev

1 |Omogocite omejitve. (@s:-O

Pojdite na [7.4.4.1]: Uporab. nastavitve >Tiho >Omejitve
> 0mogoci in izberite Da.

2 | Dolocite omejitve (Cas + raven) za uporabo dopoldne: (Qs+O

= [7.4.4.2] Cas omejitve dopoldne
Primer: Od 9 h do 11 h dopoldne.

= [7.4.4.3] Raven omejitve dopoldne
Primer: Se tidje

3 | Dolocite omejitve (Cas + raven) za uporabo popoldne: e

= [7.4.4.4] Cas omejitve popoldne
Primer: Od 3 h do 7 h popoldne.

= [7.4.4.5] Raven omejitve popoldne
Primer: Najtisje

Mozni ucinki, ko je za tihi nacin izbrana nastavitev Samodejno

Ce... Potem je tihi nacin =...
Ali so omejitve Ali so omejitve| Alije urnik
omogocene? | (Cas+raven) | programiran?
opredeljene?
Ne Se ne Ne [ZKLOP
uporablja Da Sledi urniku
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Ce... Potem je tihi nacin =...

Ali so omejitve Ali so omejitve| Alije urnik
omogocene? | (Cas+raven) | programiran?

opredeljene?
Da Ne Ne [ZKLOP
Da Sledi urniku
Da Ne Sledi omejitvi
Da =V ¢&asu omejitve: Ce je
omejena raven strozja od
nacrtovane ravni, sledi

omejitvi. Sicer sledi urniku.

* lzven c¢asa omejitve: Sledi
urniku.

5.12.3 Uporaba nacina pocitnic
O nacinu pocitnic
Med pocitnicami lahko uporabite nacin pocitnic in obidete obicajne urnike, ne da bi

jih morali spreminjati. Ko je aktiven nacin pocitnic, bo priprava sanitarne tople vode
izklopljena. Dezinfekcijska funkcija ostane aktivna.

Obicajen potek

Uporaba nacina pocitnic obi¢ajno obsega naslednje faze:
1 Aktiviranje nacina pocitnic.
2 Nastavitev datuma zacetka in datuma konca pocitnic.

Preverjanje, ali je nacin poditnic aktiviran in/ali se izvaja
Ce se na za¢etnem zaslonu prikaze , je aktiven nacin pocitnic.

Konfiguriranje pocitnic

1 | Aktivirajte nacin pocitnic. —

= Pojdite na [7.3.1]: Uporab. nastavitve > Politnice >  t@«-O
Aktiviranje.
7.3.1

Aktiviranje
Od
Do

= |zberite Vklop. (€O

2 | Nastavite prvi dan pocitnic. —

= Pojdite na [7.3.2]: Od. QO
= |zberite datum. {00
Q=@
= Potrdite spremembe. QO
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3 | Nastavite zadnji dan pocitnic. —
= Pojdite na [7.3.3]: Do. Q4O
= |zberite datum. 10:--0
O---01
= Potrdite spremembe. QO

5.12.4 Uporaba omrezZja WLAN

INFORMACUA

o
l Omejitev: Nastavitve omrezja WLAN so vidne samo, Ce je v uporabniski vmesnik
vstavljena kartica WLAN.

O kartici WLAN

Kartica WLAN omogoca povezavo sistema z internetom. Kot uporabnik lahko nato
upravljate sistem z aplikacijo ONECTA.

Pritem so potrebne naslednje komponente:

7N
/\
\
\
\
c
a | Kartica WLAN Kartica WLAN mora biti vstavljena v uporabniski
vmesnik.
b | Usmerjevalnik Lokalna dobava.
¢ | Pametnitelefon + Na uporabnikovem pametnem telefonu mora biti
aplikacija namescena aplikacija ONECTA. Glejte:
‘WDAIKIN http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

Konfiguracija

Za konfiguracijo aplikacije ONECTA sledite navodilom v aplikaciji. Pri tem so v
uporabniskem vmesniku potrebna naslednja dejanja in podatki:

D

[D] Brezzicni prehod

& Uporab. profil

1N Uporab: v v
9\"”'? _ [D.1] Omogo¢i nacin AP
% Brezzi¢ni prehod

£\ Okvara [D.2] Vnovicni zagon

@ Prostor

]
]
[D.3] WPS

[D.4] Odstranite iz oblaka

[D.5] Povezava z domaCim omrezjem
[D.6] Povezava z oblakom

[D.1] Omogoci nacin AP: Aktivirajte kartico WLAN kot dostopno tocko:
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1 |Pojdite na [D.1]: Brezzi¢ni prehod >0OmogoCi nacin AP. Qs+ O
2 | Ta nastavitev ustvari nakljucni SSID in klju¢ (+ kodo QR), ki ju —
potrebuje aplikacija ONECTA:
D.1 Nacin AP je omogogen
[m]pz[m] sso
DaikinAPXXXXX
Klju¢
E XYZ12345
Ta zaslon se samodejno zapre po 10 min ali ko pritisnete a ali «
(in potrdite):
Ali res zelite zapustiti nacin AP?
Nazaj
V redu
[D.2] Vnovicni zagon: Znova zazZenite kartico WLAN:
1 |Pojdite na [D.2]: Brezzic¢ni prehod>Vnovicni zagon. Q-0
2 | Nazaslonu Znova zazeni prehod izberite V redu. -0
[D.3] WPS: Prikljucite kartico WLAN na usmerjevalnik:

i

INFORMACUA

kartice WLAN in razlicica programske opreme aplikacije ONECTA.

To funkcijo lahko uporabljate samo, ce jo podpira razlicica programske opreme

1 |Pojdite na [D.3]: Brezzic¢ni prehod > WPS. -0

2 | Na zaslonu WPS izberite Da. QO
[D.4] Odstranite iz oblaka: Odstranite kartico WLAN iz oblaka:

1 |Pojdite na [D.4]: Brezzicni prehod > Odstranite iz Qe+ O

oblaka.

2 | Nazaslonu Odstranite iz oblaka izberite Da. @O
[D.5] Povezava z domacim omrezjem: Odcitajte stanje povezave v domace
omrezje:

1 |Pojdite na [D.5]: Brezzic¢ni prehod > Povezava z domacim Qe -O

omrezjem.

2 | Odcitajte stanje povezave: Qe+ O

= Prekinjena povezava z [WLAN_SSID]
= Povezano z [WLAN_SSID]
[D.6] Povezava z oblakom: Odcitajte stanje povezave v oblak:

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3

PDAIKIN

R32 Split Series — Rezervoar za sanitarno toplo vodo (180 1/230 1)

4P779552-1-2025.01

Vodnik za uporabnika

43




5 | Delovanje

Pojdite na [D.6]: Brezzic¢ni prehod > Povezava z oblakom. QO
Odcitajte stanje povezave: Qs:-O
= Ni povezave
= Povezava vzpostavljena
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44

R32 Split Series — Rezervoar za sanitarno toplo vodo (180 1/230 1)

4P779552-1-2025.01



6 | Nasveti za varcno rabo energije

6 Nasveti za varcno rabo energije

Nasveti za temperaturo rezervoarja za sanitarno toplo vodo

= Za Prednostni urnik nastavite STV, da se minimizira uporaba elektricnega

rezervnega grelnika.

Za obicajne potrebe po sanitarni topli vodi uporabite tedenski urnik (SAMO v
nacinu po urniku).

Z nastavitvijo dejanja segrevanja kot edinega nacrtovanega dejanja bo prekinitev
klimatiziranja omejena na dolocene trenutke, ko je zahteva po klimatiziranju
prostora manj pomembna.

- Programirajte ogrevanje rezervoarja za STV na prednastavijeno vrednost
(Udobno = visja temperatura rezervoarja za STV) ponodi, ker je takrat zahteva
po klimatiziranju prostora manjsa (primer: med 22:00 in 04:00).

- Ce ogrevanje rezervoarja za STV enkrat dnevno NE zadostuje, programirajte
dodatno ogrevanje rezervoarja za STV na prednastavljeno vrednost (Varcno =
niZja temperatura rezervoarja za STV) podnevi ali v ¢asu, ko prebivalci niso
prisotni (primer: med 09:00 in 15:00).

Pazite, da Zelena temperatura rezervoarja za TV NE bo previsoka. Primer: Po
namestitvi znizajte temperaturo rezervoarja za TV za 1°C in preverite, ali imate Se
vedno na voljo dovolj tople vode.
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7 Vzdrzevanje in servisiranje

7.1 Pregled: Vzdrzevanje in servisiranje

Monter mora opraviti letno vzdrzevanje. Stevilko za stik/podporo lahko poiscete
preko uporabniskega vmesnika.

1 |Pojdite na [8.3]: Informacije > Podatki o prodajalcu. QO

Kot konéni uporabnik morate:
= Redno (istiti okolico enote.

= 7 mehko vlazno krpo Cistiti uporabniski vmesnik. NE uporabljajte Cistilnih
sredstev.

= Prek [8.4] Informacije > Tipala ali domacega menija redno preverjajte, ali je
tlak vode vec kot 1 bar.

Hladivo

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spusc¢ajte v ozracje.

Tip hladiva: R32

Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 675

Morda boste morali periodi¢no pregledati napeljavo in preveriti pus¢anje, odvisno
od zadevne zakonodaje. Stopite v stik z vaS§im monterjem za vec informacij.

@ OPOZORILO: BLAGO VNETUIV MATERIAL
Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOZORILO

= Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pusc¢a. Ce hladivo uhaja v
prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali Stedilnika, lahko pride do
pozara ali do nastajanja skodljivega plina.

= |ZKLJUCITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezracite in stopite v stik s
prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.

® Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je
puscalo hladivo, popravljen.

OPOZORILO

Naprava naj bo shranjevana v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujocih virov
vnetljivosti (na primer: odprtega ognja, delujocega plinskega grelnika ali delujo¢ega
elektricnega grelnika).

>

OPOZORILO

= NE luknjajte in ne sezigajte delov tokokroga za hladivo.

>

= NE uporabljajte Cistilnih sredstev ali nacinov za pospesevanje tajanja, razen tistih,
ki jih priporoca proizvajalec.

= Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.
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OPOMBA
Veljavna zakonodaja o fluoriranih toplogrednih plinih zahteva, da je koli¢ina hladiva
enote navedena s tezo in ekvivalentom CO,.

Formula za izracun koli¢ine v ekvivalentu ton CO,: vrednost potenciala globalnega
segrevanja za hladivo x skupna koli¢ina hladiva [v kg]/1000

Za vec informacij se obrnite na svojega monterja.

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 | 4 DAIKIN Vodnik za uporabnika
R32 Split Series — Rezervoar za sanitarno toplo vodo (180 1/230 1) a7
4P779552-1-2025.01



8 | Odpravljanje tezav

8 Odpravljanje tezav

Stik

V primeru spodaj navedenih simptomov lahko sami poskusite odpraviti tezavo. Pri
vseh drugih teZavah se obrnite na svojega monterja. Stevilko za stik/podporo lahko

poiscete preko uporabniskega vmesnika.

1 |Pojdite na [8.3]: Informacije > Podatki o prodajalcu. (@O

8.1 Prikaz besedila pomoci v primeru okvare

V primeru okvare se na zacetnem zaslonu skladno s stopnjo resnosti prikazejo

naslednje informacije:

AAY Napaka
= /N\: Okvara
PrikaZe se kratek in dolg opis okvare, kot v nadaljevanju:
1 | Pritisnite levi vrtljivi gumb, da se odpre glavni meni, in pojdite QO
na Okvara.

napake.

Rezultat: Na zaslonu se prikaZzeta kratek opis napake in koda

2 | Na zaslonu napake pritisnite 2.

Rezultat: Na zaslonu se prikaZe dolg opis napake.

OPOZORILO
Pri F3-00 obstaja tveganje uhajanja hladiva. Obrnite se na svojega monterja.

8.2 Preverjanje zgodovine okvar

Pogoji: Raven uporabniskih dovoljenj je nastavljena na naprednega koncnega

uporabnika.

1 |Pojdite na [8.2]: Informacije > Zgodovina okvar.

Q-0

Ogledate si lahko seznam najnovejsih napak.
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8.3 Simptom: Voda iz pipe je prehladna

Mozni vzrok

Resitev

Zaradi neobicajno visoke porabe je
zmanjkalo sanitarne tople vode.

Zelena temperatura rezervoarja za
sanitarno toplo vodo je prenizka.

Ce takoj potrebujete sanitarno toplo
vodo, aktivirajte Zmogljivo
delovanje rezervoarja za sanitarno
toplo vodo. Vendar boste tako porabili
dodatno energijo. Glejte "5.6.4 Uporaba
zmogljivega delovanja TV za
gospodinjstvo" [» 24].

Ce se tezave dnevno ponavljajo, sledite

eni od naslednjih moZnosti:

= Poveclajte prednastavljeno vrednost
Zelene  temperature  rezervoarja
za STV. Glejte "5.7.1 Uporaba
prednastavljenih vrednosti" [» 26].

Nastavite urnik temperature
rezervoarja za STV. Primer:
Programirajte  dodatno  ogrevanje
rezervoarja za sanitarno toplo vodo
na prednastavljeno vrednost (Nas.
tocka za varcno del.= niZja
temperatura rezervoarja) podnevi.

Glejte "5.7.2 Uporaba in
programiranje urnikov" [r 27] in
"5.7.3 Zaslon z urnikom:

primer" [» 29].

8.4 Simptom: Napaka toplotne Crpalke

Ko toplotna ¢rpalka ne more delovati, lahko rezervni grelnik sluzi kot zasilni grelnik.
V tem primeru prevzame toplotno obremenitev samodejno ali skozi rocno

interakcijo.

= Ce je za Zasilno del. nastavljena moZnost Samodejno in na toplotni ¢rpalki
pride do napake, rezervni grelnik v rezervoarju samodejno prevzame pripravo

sanitarne tople vode.

= Ce je za Zasilno del. nastavljena moznost Ro¢no in na toplotni ¢rpalki pride
do napake, se priprava sanitarne tople vode ustavi.

= Za roc¢no obnovitev prek uporabniskega vmesnika pojdite na zaslon glavnega
menija Okvara in potrdite, ali Zelite, da rezervni grelnik prevzame zahteve po

toploti.

Ce pride do napake na toplotni &rpalki, se na uporabniskem vmesniku prikaze L ali

AN

Mozni vzrok

Resitev

Toplotna ¢rpalka je poskodovana.

Glejte "8.1 Prikaz besedila pomoci v
primeru okvare" [ 48].

INFORMACUA

i @

bistveno poveca.

Ko rezervni grelnik prevzame zahteve po toploti, se poraba elektricne energije
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8 | Odpravljanje tezav

INFORMACUA

Ce Zelite spremeniti nastavitve rezervnega grelnika v sili, pojdite na [9.5.1]:
Nastavitve monterja>Zasilno del..

i @

8.5 Simptom: Po zagonu se v sistemu pojavlja klokotajoc zvok

Mozni vzrok Resitev
)

V sistemu je zrak. Odzratite sistem.”

Nepravilno hidravli¢no uravnoteZenje. | Naloge, ki jih mora opraviti monter:

= Ce hidravlicno uravnotezenje ni
zadostno, spremenite  nastavitve
omejitev Crpalke ([9-0D] in [9-0E], ce
se uporablja).

Razlicne okvare. Preverite, ali se na zacetnem zaslonu
uporabniskega vmesnika prikaze L ali
N, 7a vet informacij o okvari glejte
"8.1 Prikaz besedila pomodi v primeru
okvare" [» 48].

@ Priporo¢amo, da za odzraevanje uporabite funkcijo odzracevanja enote (izvesti jo mora
monter). Pri odzracevanju ogrevalnega kroga upostevajte naslednje:

é OPOZORILO
Ogrevalni krog za odzracevanje za sanitarno toplo vodo.
Pred odzraevanjem preverite, ali se 2 ali /N prikaZe na
zaCetnem zaslonu uporabniskega vmesnika.

= Ce se ne, lahko takoj odzratite.

= Ce se, poskrbite za zadostno zracenje v prostoru, v
katerem Zelite izvesti odzracevanje. Razlog: V primeru
okvare lahko pri odzracevanju ogrevalnega kroga za
sanitarno toplo vodo hladivo iztece v vodovodni krog in
posledi¢no v prostor.

8.6 Za prisilni izklop kompresorja

Po potrebi je mogoce je prisilno izklopiti delovanje kompresorja in funkcijo
Zasilno del. aktivirati brez kakr$ne koli okvare.

Ce Zelite vsiliti izklop kompresorja, pojdite na [9.5.2]: Nastavitve monterja >
Zasilno del. >Prisilni izklop kompresorja >omogoceno.

Vodnik za uporabnika 4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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9 | Odlaganje

9 Odlaganje

OPOMBA

Sistema nikar NE poskusajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom,
oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je
treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklazo.
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10 | Nastavitve monterja: tabele, ki jih izpolni monter

10 Nastavitve monterja: tabele, ki jih izpolni

monter

10.1 Carovnik za konfiguracijo

Nastavitev

Izpolnite ...

Sistem

Vrsta notranje enote (samo za
branje)

Vrsta rezervnega grelnika [9.3.1]
(samo za branje)

Napetost [9.3.2]

Konfiguracija[9.3.3]

Korak moc¢i 1[9.3.4]

Casovnik hitrega naéina[9.3.A]

Urnik za omogocenje rezervnega
grelnika [9.3.B]

Uporaba [9.3.8]

Zasilno del. [9.5]

Rez

er.

Nacin ogrevanja [5.6]

Dezinfekcija [5.7]

Maksimalno [5.8]

Histereza [5.9]

Histereza [5.A]

Nas. tocka za udobno del. [5.2]

Nas. tocka za varcno del. [5.3]

Nas. tocka za vnov. ogr. [5.4]

Nac¢in nas. tocke [5.B]

Krivulja za WV I[5.E]

Na¢ini delovanja [5.G]

10.2 Meni z nastavitvami

Nastavitev

Izpolnite ...

Inf

ormacije

Podatki o prodajalcu [8.3]
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