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1 | Rreth kétij dokumenti

1 Rreth kétij dokumenti

Faleminderit gé bleté produktin. Ju lutemi:

= Lexoni me kujdes dokumentacionin para pérdorimit té ndérfages sé pérdoruesit
pér té garantuar performancén mé té miré té mundshme.

= Kérkojini instaluesit t'ju informojé pér cilésimet qé ka pérdorur pér té konfiguruar
sistemin tuaj. Kontrolloni nése i ka plotésuar tabelat e cilésimeve té instaluesit.
Nése JO, kérkojani pérdoruesit ta béjé.

= Ruajeni dokumentacionin pér referencé né té ardhmen.

Audienca e synuar

Pérdoruesit fundoré

Seti i dokumentacionit
Ky dokument éshté pjesé e setit té dokumentacionit. Seti i ploté pérbéhet nga:
= Masa sigurie té pérgjithshme:
- Instruksionet e sigurisé qé duhet té lexoni pérpara instalimit
- Formati: printuar né letér (né kutiné e njésisé sé brendshme)
= Manuali i pérdorimit:
- Udhézues i shpejté pér pérdorimin bazé
- Formati: printuar né letér (né kutiné e njésisé sé brendshme)
= Manuali referencé pér pérdoruesin:

- Instruksione té detajuara hap pas hapi dhe informacione mbéshtetése pér
pérdorimin bazé dhe té avancuar

- Formati: Skedarét digjitalé né https://www.daikin.eu. Pérdorni funksionin e
kérkimit Q pér té gjetur modelin tuaj.

= Manuali i montimit — Njésia e jashtme:
- Instruksionet e montimit

- Formati: printuar né letér (né kutiné e njésisé sé jashtme)
= Manuali i montimit — Njésia e brendshme:

- Instruksionet e montimit
- Formati: printuar né letér (né kutiné e njésisé sé brendshme)
= Manuali referencé pér instaluesin:
- Pérgatitja pér montimin, praktikat e mira, té dhénat referencé, ...

- Formati: Skedarét digjitalé né https://www.daikin.eu. Pérdorni funksionin e
kérkimit Q pér té gjetur modelin tuaj.

Rishikimet e fundit té dokumentacionit té furnizuar mund té jené né dispozicion né
fagen rajonale té internetit Daikin ose pérmes instaluesit tuaj.

Udhézimet origjinale jané té shkruara né anglisht. Té gjitha gjuhét e tjera jané
pérkthime té udhézimeve origjinale.
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1 | Rreth kétij dokumenti

Aplikacioni ONECTA

W DAIKIN N"ese kor\f|ggroh.et nga |nsta|ues.|.Jua"J, ju mund té )
pérdorni aplikacionin ONECTA pér té kontrolluar dhe pér
té monitoruar statusin e sistemit. Pér mé shumeé
informacion, shihni:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
5
=
O poied
NJOFTIM
Pérditésoni firmuerin e ndérfages sé pérdoruesit té Daikin Altherma né versionin mé
té fundit.

Pemét e lundrimit

Pemét e lundrimit (pér shembull: [5.6]) ju ndihmojné té lokalizoni se ku ndodheni
né strukturén e menyseé sé ndérfages sé pérdoruesit.

1 | Pér té aktivizuar pemét e lundrimit: Né ekranin kryesor ose né ?
ekranin e menysé kryesore, shtypni butonin e ndihmés. Pemét
e lundrimit shfagen né cepin majtas lart té ekranit.

2 | Pér té gaktivizuar pemét e lundrimit: Shtypni pérséri butonin e ?
ndihmés.

Ky dokument pérmend edhe kéto pemé lundrimi. Shembull:

1 |Shkonite [5.6]: Depozita >Ményra e ngrohjes. QO

Kjo do té thoté:

1 | Duke u nisur nga ekrani kryesor, rrotulloni celésin rrotullues té (@0
majté dhe shkoni te Depozita.

©)

r"‘ Depozita
2 | Shtypni gelésin rrotullues té majté pér té hyré te nénmenyja. QO
3 | Rrotulloni gelésin rrotullues té majté dhe shkoni te Ményra e -0
ngrohjes.
Ményra e ngrohjes

4 | Shtypni celésin rrotullues té majté pér té hyré te nénmenyja. Qs:-O
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1 | Rreth kétij dokumenti

1.1 Kuptimiialarmeve dhe simboleve

RREZIK

Tregon njé situaté gé rezulton né vdekje ose démtim té réndé.

RREZIK: RREZIK VRASJEJE NGA GODITJA ELEKTRIKE

Tregon njé situaté qé mund té rezultojé né goditje elektrike.

RREZIK: RREZIK DJEGIEJE//PERVELIMI

Tregon njé situaté gé mund té rezultojé né djegie/pérvélim pér shkak té
temperaturave ekstreme té ngrohta ose té ftohta.

RREZIK: RREZIK SHPERTHIMI

Tregon njé situaté, gé mund té rezultojé né shpérthim.

PARALAJMERIM

Tregon njé situaté gé mund té rezultojé né vdekje ose démtim té réndé.

ALARM: MATERIAL | NDEZSHEM

KUJDES

Tregon njé situaté gé mund té rezultojé né démtim té lehté ose té mesém.

NJOFTIM

Tregon njé situaté gé mund té rezultojé né démtimin e pajisjeve ose té pronés.

INFORMACION

Tregon késhilla té dobishme ose informacion shtesé.

OB BBEBP PP P

Simbolet e pérdorura né njési:

Simboli Shpjegimi

I:]E] Para instalimit, lexoni manuali i instalimit dhe pérdorimit dhe
fletén e udhézimit pér lidhjet elektrike.

@ Para kryerjes sé detyrave té mirémbajtjes dhe shérbimit,
lexoni manualin e shérbimit.

[m] Pér mé shumé informacion, shikoni instaluesin dhe
— udhézuesin referencé té pérdoruesit.

‘ﬁ Njésia pérmban pjesé rrotulluese. Béni kujdes kur i béni
njésisé servis ose inspektim.

Simbolet e pérdorura né dokumentacion:

Simboli Shpjegimi
Tregon njé titull figure ose njé referencé pér té.
Shembull: "@ 1-3 Titulli i figurés" do té thoté "Figura 3 né
kapitullin 1".
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1 | Rreth kétij dokumenti

Simboli

Shpjegimi

g

kapitullin 1".

Tregon njé titull tabele ose njé referencé pér té.
Shembull: "= 1-3 Titulli i tabelés" do té thoté "Tabela 3 né
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2 | Udhézimet e sigurisé pér pérdoruesin

2 Udhézimet e sigurisé pér pérdoruesin

Zbatoni gjithmoné udhézimet pér siguriné dhe rregullat vijuese.

2.1 Té pérgjithshme

é PARALAJMERIM
Nése NUK jeni té sigurt sesi ta pérdorni njésiné, kontaktoni

me instaluesin.

ﬁ PARALAJMERIM
Kjo pajisje mund té pérdoret nga fémijé té moshés 8 vjec e

lart dhe personat me aftési té reduktuara fizike, ndijore
ose mendore ose me mungesé pérvoje dhe njohurie, nése
u jané dhéné mbikéqgyrje ose udhézime lidhur me
pérdorimin e pajisjes né njé ményré té sigurt dhe pér té
kuptuar pérfshirjen e rrezigeve.

Fémijét NUK do té luajné me pajisjen.

Pastrimi dhe mirémbajtja e pérdoruesit NUK do té kryhet
nga fémijé pa mbikéqyrije.

ﬁ PARALAJMERIM
Pér té parandaluar goditjet elektrike ose zjarrin:

= MOS e shpélaj njésiné.
= MOS e pérdor njésiné me duar té lagura.
= MOS vendos asnjé send gé pérmban ujé mbi njési.

é KUJDES
= MOS vendosni sende ose pajisje mbi njésiné.

= MOS u ulni, mos hipni ose mos géndroni mbi njésiné.

= Njésité jané té shénuara me kété simbol:

2

Kjo do té thoté se produktet elektrike dhe elektronike NUK mund té pérzihen me
mbeturinat e paklasifikuara shtépiake. MOS provoni ta ¢montoni veté sistemin:
¢montimi i sistemit, menaxhimi i ftohésit, vajit dhe pjeséve té tjera DUHET béré
nga njé instalues i autorizuar dhe né pérputhje me legjislacionin né fugi.

Njésité DUHET té trajtohen né njé vend pér trajtim té specializuar pér ripérdorim,
riciklim dhe rikuperim. Duke garantuar gé ky produkt do té hidhet si duhet, ju do
té ndihmoni né parandalimin e pasojave té mundshme negative pér mjedisin dhe
shéndetin njerézor. Pér mé shumé informacion, kontaktoni instaluesin tuaj ose
autoritetin lokal.
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2 | Udhézimet e sigurisé pér pérdoruesin

= Baterité jané té shénuara me kété simbol:

)4

Kjo do té thoté se baterité NUK mund té pérzihen me mbeturinat e paklasifikuara
shtépiake. Nése njé simbol kimik éshté i shtypur poshté simbolit, ky simbol kimik
do té thoté se bateria mban njé metal té réndé mbi njé koncentrim té caktuar.

Simbolet e mundshme kimike jané: Pb: plumb (>0,004%).

Baterité pér hedhje DUHEN trajtuar né njé vend pér trajtim té specializuar pér
ripérdorim. Duke garantuar qé baterité pér hedhje do té hidhen si duhet, ju do té
ndihmoni né parandalimin e pasojave té mundshme negative pér mjedisin dhe
shéndetin njerézor.

2.2 Udhézimet pér pérdorim té sigurt

‘@ ALARM: MATERIAL QE NDIZET LEHTE

Gazi ftohés brenda késaj njésie éshté mesatarisht i
ndezshém.

é PARALAJMERIM
Pajisja duhet té ruhet pér té parandaluar démtimin

mekanik dhe né njé dhomé té ajrosur miré pa burime
ndezjeje gé jané vazhdimisht né gjendje pune (p.sh. flaké
té hapura, pajisje gazi né gjendje pune ose njé ngrohés
elektrik po né gjendje pune).

é PARALAJMERIM
= MOS i shpo apo digj pjesét e ciklit té ftohésit.

= MOS pérdor materiale pastrimi ose mjete pér té
pérshpejtuar procesin e hegjes sé akullit ndryshe nga
ato qé rekomandohen nga prodhuesi.

= Ki parasysh gé ftohési brenda sistemit éshté pa arome.

é PARALAJMERIM
= Ftohési brenda njésisé éshté pak i djegshém, por

normalisht NUK shkakton rrjedhje. Nése ftohési rrjedh
né dhomé dhe bie né kontakt me zjarrin nga njé djegés,
ngrohése apo furnelé, kjo mund té shkaktojé zjarr ose
formimin e njé gazi té démshém.

= FIKNI ¢do pajisje ngrohése té djegshme, ajrosni dhomén
dhe kontaktoni distributorin ku keni bleré njésiné.

= MOS e pérdorni njésiné derisa njé person shérbimit té
konfirmojé gé pjesa nga e cila ka rrjedhé ftohési éshté
riparuar.
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2 | Udhézimet e sigurisé pér pérdoruesin

é PARALAJMERIM
Nxjerrja e ajrit nga qarku i ngrohjes pér ujin e ngrohté

sanitar. Para se té nxirrni ajrin, kontrolloni nése & ose /N

shfaget né ekranin kryesor té ndérfaqges sé pérdoruesit.

= Nése jo, mund ta nxirrni ajrin menjéheré.

= Nése po, sigurohuni gé dhoma ku déshironi té nxirrni
ajrin ka ajrim té mjaftueshém. Arsyeja: Né rast prishjeje,
gazi ftohés mund té rrjedhé né garkun e ujit dhe mé pas
né dhomé, kur nxirrni ajrin nga garku i ngrohjes i ujit té
ngrohté sanitar.
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3 | Rreth sistemit

3 Rreth sistemit

Né varési té ndértimit té sistemit, sistemi mund té:
= Prodhojé ujé té ngrohté sanitar

3.1 Komponentét né njé ndértim tipik té sistemit

A

=1

7
a Pompa e nxehtésisé né njésiné e jashtme
b Depozita e ujit té ngrohté sanitar (DHW)
¢ Ndérfagja e pérdoruesit e njésisé sé brendshme
A Dhoma teknike. Shembull: Garazh.
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4 | Udhézuesi i shpejté

4 Udheézuesiishpejtée

4.1 Niveliiautorizimit té pérdoruesit

Sasia e informacionit gé mund té lexoni dhe modifikoni né strukturén e menysé
varet nga niveli juaj i autorizimit té pérdoruesit:

= Pérdoruesi: Modaliteti standard

= Pérdoruesi i avancuar: Mund té lexoni dhe té modifikoni mé shumé
informacione

Ndryshimi i nivelit té autorizimit té pérdoruesit

1 |Shkonite [B]: Profili i pérdoruesit. Qs+ O

B

8 Profili i pérdoruesit

2 | Futni kodin PIN té kérkuar pér nivelin e autorizimit té —
pérdoruesit.

= Lundroni népér listén e numrave dhe ndryshoni numrin e O @

zgjedhur.
= Lévizni kursorin nga e majta né té djathté. H{ORN®)
= Konfirmoni kodin PIN dhe vazhdoni mé tej. QO

Kodi PIN i pérdoruesit
Kodi PIN pér Pérdoruesi éshté 0000.

Pérdoruesi

0000

Kodi PIN pér pérdoruesin e avancuar

Kodi PIN pér Pérdoruesi i avancuar éshté 1234. Pas futjes sé kodit disponohen
pika shtesé té menysé pér pérdoruesin.

Pérdoruesi i avancuar

Manuali referencé pér pérdoruesin
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4 | Udhézuesi i shpejté

4.2 Ujiingrohté sanitar

Pér té ndezur ose pér té fikur funksionin e ngrohjes sé depozités

NJOFTIM
Modaliteti i dezinfektimit. Edhe nése e fikni funksionin e ngrohjes sé depozités
([C.3]: Funksionimi > Depozita), modaliteti i dezinfektimit do t& mbetet aktiv.
Megjithaté, nése e fikni até kur dezinfektimi éshté né proces, ndodh njé gabim
AH-00.

1 |Shkonite [C.3]: Funksionimi > Depozita. Qs+ O

C.3 Funksionimi
Depozita Fikur
2 | Vendoseni funksionimin né Ndezur ose Fikur. OO}

Pér té ndryshuar vlerén e caktuar té temperaturés sé depozités

Né modalitetin Vetém ringrohje, mund té pérdorni ekranin e vlerés sé caktuar té
depozités pér té lexuar dhe pér té rregulluar temperaturén e ujit té ngrohté
sanitar.

1 |Shkonite [5]: Depozita. Qe O

5

rJ‘ Depozita

2 |Rregulloni temperaturén e ujit té ngrohté sanitar. 0@

2|! b

— [+

& 50 |

Depozita

a Temperatura aktuale e ujit té ngrohté sanitar

b Temperatura e déshiruar e ujit té ngrohté sanitar

Né modalitetet e tjera ju vetém mund ta shihni ekranin e vlerés sé caktuar, por nuk
mund ta modifikoni até. Né vend té saj, mund té modifikoni cilésimet pér
Setpointi i rehatisé [5.2], Setpointi ECO [5.3] dhe Setpointi i
ringrohjes [5.4].

INFORMACION

o

l Né situata kur parashikohet konsum shumé i ulét ose asnjé konsum i ujit té ngrohté
sanitar (DHW), vlera e caktuar e temperaturés sé depozités prej <45°C mund té
rezultojé né temperatura té DHW mé té ftohta sesa kur pérdoret modaliteti Vetém
ringrohje. Né situata té tilla, rekomandohet té kaloni né njé nga modalitetet e
méposhtme:

= Vetém planifikim

* Programi + ringrohje

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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4 | Udhézuesi i shpejté

Mé shumé informacion

Pér mé shumé informacion, shihni edhe:

= "5.4 Ndezja dhe fikja e funksionimit" [» 22]

= "5.6 Kontrolli i ujit té ngrohté sanitar" [» 23]

= "5.7 Vlerat e paracaktuara dhe programet" [» 27]

Manuali referencé pér pérdoruesin 4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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5 Operimi

5.1 Ndérfagja e pérdoruesit: Pérmbledhje

Ndérfagja e pérdoruesit pérbéhet nga komponentét e méposhtém:

a Treguesiistatusit
b Ekrani LCD
¢ Celésat rrotullues dhe butonat

Treguesi i statusit

Dritat LED té treguesit té statusit ndizen ose pulsojné pér té treguar modalitetin e
funksionimit té njésisé.

Drita LED Modaliteti Pérshkrimi
Pulson blu Gatishmeéri Njésia nuk éshté né funksionim.
Blu e vazhdueshme | Funksionimi Njésia éshté né funksionim.
Pulson e kuge Defekt Ka ndodhur njé defekt.

Shihni "8.1 Pér té shfaqur tekstin e
ndihmés né rast defekti" [» 50] pér mé
shumé informacion.

Ekrani LCD

Ekrani LCD ka njé funksion fjetjeje. Pas 15 minutash mungese veprimi né ndérfagen
e pérdoruesit, ekrani errésohet. Shtypja e njé butoni ose rrotullimi i njé celési
rrotullues e zgjon ekranin.

Celésat rrotullues dhe butonat
Celésat rrotullues dhe butonat i pérdorni gé:
= Té lundroni népér pamjet e ekranit, menyté dhe cilésimet e ekranit LCD

= Té vendosni vlerat

“ A ?
a b c d e
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Artikulli Pérshkrimi
Celési Ekrani LCD tregon njé hark né anén e majté té ekranit kur
rrotullues i pérdorni celésin rrotullues té majté.
majté = (@-O: Rrotulloni, pastaj shtypni celésin rrotullues té majté.
Lundroni népér strukturén e menyseé.
= {0---O: Rrotulloni gelésin rrotullues té majté. Zgjidhni njé
piké té menysé.
= @:-O: Shtypni celésin rrotullues té majté. Konfirmoni
zgjedhjen ose shkoni te njé nénmeny.
Butoni i «: Shtypeni pér t'u kthyer 1 hap pas né strukturén e menysé.
kthimit pas

Butoni Home

#A: Shtypeni pér t'u kthyer né ekranin kryesor.

Butoni i 2: Shtypeni pér té shfaqur ndonjé tekst ndihmés té lidhur me
ndihmés fagen aktuale (nése ka).

Celési Ekrani LCD tregon njé hark né anén e djathté té ekranit kur
rrotullues i pérdorni celésin rrotullues té djathté.

djathté = O---@1: Rrotulloni, pastaj shtypni celésin rrotullues té

djathté. Ndryshoni njé vleré ose cilésim, qé shfaget né
anén e djathté té ekranit.

= O---@): Rrotulloni celésin rrotullues té djathté. Lundroni
népér vlerat dhe cilésimet e mundshme.

= O-@.: Shtypni celésin rrotullues té djathté. Konfirmoni
zgjedhjen dhe shkoni né pikén tjetér té menysé.

Manuali referencé pér pérdoruesin
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5.2 Struktura e menysé: Pérmbledhje e cilésimeve pér pérdoruesin

[5] Depozita ‘)ﬂ( —| [7.2] Ora/data
Funksionim i fugishém Orét
Setpointi i rehatisé Minutat
Setpointi ECO Viti
Setpointi i ringrohjes Muaji
Planifikimi Orar Data

(**) Ményra e ngrohjes Ora zyrtare verore

(**) Dezinfektim Formati

(**) Maksimumi

(**) Histerezia —>{ [7.3] Pushimet

(**) Modaliteti i setpoint —

(**) Kurba né varési t& motit Aktivizimi

(**) Marzhi Ngg .

(**) Lloji i kurbés né varési té motit Deriné
Planifikimi i prioritetit
Modaliteti i funksionimit | _[7-4] I qeté

(*) Kohématési i modalitetit t& shpejté (**) Modaliteti

Planifikimi Orar

[7] Cilésimet e pérdoruesit (**) Niveli
Gjuha (**)  Kufizimet
Ora/data ]

Pushimet |
| geté |

[8] Informacion

Té dhénat e energjisé
Historia e defekteve

[8.1] Té dhénat e energjisé

Informacioni i shitésit Hyrja e energjisé elektrike
Sensorét Nxehtésia e prodhuar
Aktuatorét

Modalitetet e funksionimit

Rreth

Statusi i lidhjes
Orét e punés

| [B]Profili i pérdoruesit

[C] Funksionimi
Depozita

(**)[D] Porté Wireless

Aktivizo modalitetin AP
Rindiz

WPS

Hiq nga re-ja (cloud)
Lidhja me rrjetin e shtépisé
Lidhja me re-né (cloud)

A Pamja e ekranit té vlerés sé caktuar
(*) Vlen vetém kur modaliteti Operation éshté Quick
(**) Mund té aksesohet vetém nga instaluesi
(***) Vlen vetém kur éshté instaluar Wi-Fi

INFORMACION

o
l Né varési té cilésimeve té zgjedhura pér instaluesin dhe té llojit té njésisé, cilésimet
mund té jené té dukshme/té padukshme.

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 |4 DAIKIN Manuali referencé pér pérdoruesin
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5.3 Pamjet e mundshme té ekranit: Pérmbledhje

5.3.1 Ekrani kryesor

Pamjet mé té zakonshme té ekranit jané si mé poshté:

¢ Qw0 OR 1©--0

| 100

(ol || |ES

c3 c4

a Ekranikryesor
b Pamja e menysé kryesore
¢ Pamjet e ekranit té niveleve mé té poshtme:
cl: Pamja e ekranit té vlerés sé caktuar
c2: Pamja e detajuar e ekranit me vlerat
c3: Pamja e ekranit me kurbén né varési té motit
c4: Pamja e ekranit me programin

Shtypni butonin & pér t'u kthyer né ekranin kryesor. Ju mund té shihni njé
pérmbledhje té konfigurimit té njésisé dhe té temperaturés sé dhomés dhe té
temperaturés sé vlerés sé caktuar. Né ekranin kryesor jané té dukshme vetém
simbolet e zbatueshme pér konfigurimin tuaj.

; / 26 Feb 2019
| — JR
B ‘/‘ 22:19 d
By \
2 &
(@D (6)——n
bar N\ L 2
o !
|
gl g2
Veprimet e mundshme né ekran
@0 Kaloni pérmes listés sé menysé kryesore.
QO Shkoni tek ekrani i menysé kryesore.
? Aktivizoni/caktivizoni pemét e lundrimit.
Manuali referencé pér pérdoruesin 4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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Artikulli

‘ Pérshkrimi

a | Ujii ngrohté sanitar

alé)

Uji i ngrohté sanitar

a2 55

Temperatura e matur e depozités'®

b |Dezinfektimi /| fugishém

..

Modaliteti i dezinfektimit aktiv

A’A

Modaliteti i funksionimit té fugishém aktiv

¢ | Emergjenca

o

Prishje e pompés sé nxehtésisé dhe sistemi punon né
modalitetin Emergjenca.

d |Data dhe ora aktuale

e |Energjia inteligjente

e

Energjia inteligjente aktualisht po pérdoret pér ujé té ngrohté
sanitar.

f | Modaliteti Jashté / i qeté

Temperatura e jashtme e matur'®

Modaliteti i geté aktiv

f1| (&
2 @
f3 ®=

Njésia e jashtme

g |Njésia e brendshme / depozita e ujit té ngrohté sanitar

gl i

Depozita e ujit té ngrohté sanitar

o 8
Lo

g2

Presioni i ujit

h | Modaliteti i pushimeve

=

Modaliteti i pushimeve aktiv

i |Defekt

Al

AN

Ka ndodhur njé defekt.

Shihni "8.1 Pér té shfaqur tekstin e ndihmés né rast

defekti" [» 50] pér mé shumé informacion.

@ Nése funksioni pérkatés nuk éshté aktiv, rrethi 8shté né ngjyré gri.

5.3.2 Pamja e menysé kryesore

Duke u nisur nga ekrani kryesor, shtypni (@«-0) ose rrotulloni (10---O) celésin
rrotullues té majté pér té hapur ekranin e menysé kryesore. Nga menyja kryesore,
mund té hyni né ekranet e vlerave té caktuara té ndryshme dhe né nénmeny.

2
& Profili i pérdoruesit
() Funksionimi

rJ‘ Depozita

@ Informacion

—a
o Cilésimet e pérdoruesit /

|

a Nénmenyja e zgjedhur

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
R32 Split Series - Depozita e ujit té ngrohté sanitar (1801/230l)
4P779552-1 -2025.01

|4 DAIKIN Manuali referencé pér pérdoruesin

19



5 | Operimi

Veprimet e mundshme né ekran

1@---0O Kaloni pérmes listés.

QO Hyni né nénmeny.

? Aktivizoni/caktivizoni pemét e lundrimit.

Nénmenyja Pérshkrimi

[0] L ose /N Defektet Kufizim: Shfaget vetém nése ndodh ndonjé
defekt.

Shihni "8.1 Pér té shfaqur tekstin e ndihmés né
rast defekti" [» 50] pér mé shumé

informacion.
[5] E Depozita Vendosni temperaturén e depozités sé ujit té
ngrohté sanitar.
(7] |Qcilésimet e Mundéson hyrjen te cilésimet pér
pérdoruesit pérdoruesin, si pér shembull modaliteti i
pushimeve dhe modaliteti i geté.
(8] ® Informacion Shfaqg té dhéna dhe informacione rreth njésisé
sé brendshme.
[9] N Cilésimet e Kufizim: Vetém pér instaluesin.
instaluesit Mundéson hyrjen te cilésimet e avancuara.
[A] Bvénia né pérdorim Kufizim: Vetém pér instaluesin.
Kryen testimet dhe mirémbaijtjen.
B] |&Profili i Ndryshoni profilin aktiv té pérdoruesit.
pérdoruesit
[C] | Funksionimi Ndizni dhe fikni funksionin e ngrohjes/ftohjes

dhe té pérgatitjes sé ujit té ngrohté sanitar.

[D] |= Porté Wireless Kufizim: Shfaget vetém nése éshté instaluar
njé LAN me valé (Wi-Fi).

Pérmban cilésimet gé nevojiten kur
konfigurohet aplikacioni ONECTA.

5.3.3 Pamja e ekranit té vlerés sé caktuar

Pamja e ekranit té vlerés sé caktuar shfaget pér ekranet qé pérshkruajné
komponentét e sistemit gé kané nevojé pér njé vleré té caktuar.

Shembull

[5] Pamja e ekranit e temperaturés sé depozités
5

(750

Depozita
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Shpjegimi
d
a2 b2 *
e d d
at € b1\
Veprimet e mundshme né ekran
@0 Kaloni pérmes listés s& nénmenysé.
Q-0 Shkoni te nénmenyja.
0@ Rregulloni dhe aplikoni automatikisht temperaturén e
déshiruar.
Artikulli Pérshkrimi
Kufiri i temperaturés minimale al |l fiksuar nga njésia
a2 || kufizuar nga instaluesi
Kufiri i temperaturés maksimale bl |l fiksuar nga njésia

b2 |l kufizuar nga instaluesi

Temperatura aktuale

[ E matur nga njésia

Temperatura e déshiruar d | Rrotulloni celésin rrotullues té
djathté pér ta rritur/ulur (pér
modalitetin Vetém ringrohje).

Nénmenyja

e | Rrotulloni ose shtypni gelésin
rrotullues té majté pér té shkuar
te nénmenyja.

5.3.4 Pamja e detajuar e ekranit me vlerat

Shembull:

7.2 Ora/data

Orét

Minutat

a c b

a Cilésimet

| |
a C

o— &

b Vlerat
¢ Cilésimiizgjedhur dhe vlera
Veprimet e mundshme né ekran
@0 Kaloni pérmes listés sé cilésimeve.
OO} Ndryshoni vlerén.
O Q@ Shkoni te cilésimi tjetér.
QO Konfirmoni ndryshimet dhe vazhdoni mé tej.
CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 P DAIKIN Manuali referencé pér pérdoruesin
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5.4 Ndezja dhe fikja e funksionimit

5.4.1 Tregimi vizual

Disa funksione té njésis€ mund té aktivizohen ose té caktivizohen mé vete. Nése
njé funksion caktivizohet, ikona pérkatése e temperaturés né ekranin kryesor do té
kthehet né ngjyré gri.

Funksionimi i ngrohjes sé depozités

a b

5 )

a Funksionimi i depozités Ndezur
b Funksionimi i depozités Fikur

5.4.2 Pér ta ndezur ose pér ta fikur

Funksionimi i ngrohjes sé depozités

@ NJOFTIM

Modaliteti i dezinfektimit. Edhe nése e fikni funksionin e ngrohjes sé depozités

([C.3]: Funksionimi > Depozita), modaliteti i

dezinfektimit do té mbetet aktiv.

Megjithaté, nése e fikni até kur dezinfektimi éshté né proces, ndodh njé gabim AH.

1 |Shkonite [C.3]: Funksionimi > Depozita. Qs -O
C-3 Funksionimi
Depozita Fikur
2 | Vendoseni funksionimin né Ndezur ose Fikur. Q-+ @)
5.5 Leximiiinformacionit
Pér té lexuar informacionin
1 |Shkonite [8]: Informacion. QO

Informacioni i mundshém pér lexim

Né meny...

Ju mund té lexoni...

[8.1] Té dhénat e energjisé

Energjia e prodhuar dhe energjia
elektrike e konsumuar

[8.2] Historia e defekteve Historia e

defekteve

[8.3] Informacioni i shitésit

Numri i kontaktit/sportelit té& ndihmés

Manuali referencé pér pérdoruesin
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Né meny...

Ju mund té lexoni...

[8.4] Sensorét

Temperatura e dhomés, temperatura e

jashtme, temperatura e ujit gé
largohet,...

[8.5] Aktuatorét Statusi/modaliteti i cdo aktuatori

Shembull: Ndezja/fikja e njésisé sé
pompés

[8.6] Modalitetet e funksionimit |Modaliteti aktual i funksionimit

Shembull: Modaliteti shkrirje/kthimi i
vajit

[8.7] Rreth
[8.8] Statusi i lidhjes

Informacioni i versionit té sistemit

Informacioni rreth statusit té lidhjes sé
njésisé, termostatit té dhomés dhe Wi-
Fi

[8.9] Orét e punés Orét e punés sé komponentéve

specifiké té sistemit

5.6 Kontrolli i ujit té ngrohté sanitar

5.6.1 Modalitetiiringrohjes

Né modalitetin e ringrohjes, depozita e ujit té ngrohté sanitar nxehet deri né
temperaturén qé tregohet né ekranin kryesor (pér shembull: 50°C) kur
temperatura bie nén njé vleré té caktuar.

Tel
60°C
50°C
40°C
SR O S NS (RS U SRR
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Temperatura e depozités sé ujit té ngrohté sanitar
t Koha
INFORMACION

i @

Nése programi i prioritetit éshté vendosur te DHW (shihni "5.9 Programi i
prioritetit" [» 38]) dhe né té njéjtén kohé modaliteti i depozités sé DHW éshté
ringrohje, rreziku pér probleme né komfort éshté i konsiderueshém. Né rastin e
funksionimit té shpeshté té ringrohjes, funksioni ngrohje/ftohje i ajrit té kondicionuar
ndérpritet rregullisht.

INFORMACION

Aplikimi i histerezisé (sasia e rénies sé temperaturés qé do té aktivizojé nxehjen)
mund té luhatet né varési té faktit nése temperatura e synuar éshté brenda
diapazonit té funksionimit té njésisé sé jashtme. Konsultohuni me instaluesin.

i @
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INFORMACION

Né situata kur parashikohet konsum shumé i ulét ose asnjé konsum i ujit té ngrohté
sanitar (DHW), modaliteti Vetém ringrohje mund té rezultojé né temperatura té
DHW mé té ftohta sesa ato té priturat. Né situata té tilla, rekomandohet té kaloni né
njé nga modalitetet e méposhtme:

i @

* Vetém planifikim

* Programi + ringrohje

5.6.2 Modaliteti i programuar

Né modalitetin e programuar, depozita e ujit té ngrohté sanitar prodhon ujé té
ngrohté sipas njé programi. Koha mé e liré pér té lejuar depozitén té prodhojé ujin
e ngrohté éshté gjaté natés, sepse kérkesa pér ajér té kondicionuar éshté mé e
ulét.

Shembull:
Tt
60°C
50°C -
40°C

L O T S S —

t

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Temperatura e depozités sé ujit té ngrohté sanitar
t Koha
= Né fillim, temperatura e depozités sé ujit té ngrohté sanitar éshté njélloj si
temperatura e ujit sanitar qé hyn né depozitén e ujit té ngrohté sanitar (pér
shembull: 15°C).

= Né orén 00:00 depozita e ujit té ngrohté sanitar programohet gé ta nxehé ujin
deri né njé vleré té paracaktuar (pér shembull: Komforti = 60°C).

= Gjaté meéngjesit, ju mund té konsumoni ujé té ngrohté dhe temperatura e
depozités sé ujit té ngrohté sanitar ulet.

= Né orén 14:00 depozita e ujit té ngrohté sanitar programohet gé ta nxehé ujin
deri né njé vleré té paracaktuar (pér shembull: Ekonomik = 50°C). Uji i ngrohté
do té jeté sérish né dispozicion.

Gjaté pasdites dhe mbrémjes, ju mund té konsumoni pérséri ujé té ngrohté dhe
temperatura e depozités sé ujit té ngrohté sanitar ulet pérséri.

Né orén 00:00 té dités pasardhése, cikli pérséritet.

5.6.3 Modaliteti i programuar + ringrohje

Né modalitetin e programuar + ringrohje, kontrolli i ujit té ngrohté sanitar éshté i
njéjté si né modalitetin e programuar. Megjithaté, kur temperatura e depozités sé
ujit té ngrohté sanitar bie nén njé vleré té paracaktuar (=temperatura e ringrohjes
e depozités — vlera e histerezisé; shembull: 35°C), depozita e ujit té ngrohté sanitar
nxehet derisa té arrijé vlerén e caktuar té ringrohjes (pér shembull: 45°C). Kjo
garanton gé né ¢do kohé té keté né dispozicion njé sasi minimale uji té ngrohté.

Shembull:
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Ted
60°C 73
50°C 4 3 ;
25°6 - ] \ 4
35°C 4
15°C e
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Temperatura e depozités sé ujit té ngrohté sanitar
t Koha
INFORMACION

i @

Aplikimi i histerezisé (sasia e rénies sé temperaturés gqé do té aktivizojé nxehjen)
mund té luhatet né varési té faktit nése temperatura e synuar éshté brenda
diapazonit té funksionimit té njésisé sé jashtme. Konsultohuni me instaluesin.

5.6.4 Pérdorimi i funksionimit té fugishém té depozités sé ujit té ngrohté sanitar

5.6.5 Dezinfektimi

Rreth funksionimit té fugishém

Funksionim i fugish&m mundéson qgé uji i ngrohté sanitar té nxehet nga
rezistenca mbéshtetése. Pérdorni kété modalitet né ditét kur ka pérdorim mé té
madh té ujit té ngrohté sesa zakonisht.

Pér té kontrolluar nése funksionimi i fugishém éshté aktiv
Nése né ekranin kryesor éshté shfaqur &, funksionimi i fugishém éshté aktiv.

Aktivizoni ose ¢aktivizoni Funksionim i fuqgishém si mé poshté:

1 |Shkonite [5.1]: Depozita > Funksionim i fugishém QO

2 | Vendosni funksionimin e fugishém né Fikur ose Ndezur. (@s-O

Shembull pérdorimi: juve ju nevojitet menjéheré ujé i ngrohté
Jeni né rrethanén e méposhtme:
= Keni konsumuar shumicén e ujit té ngrohté sanitar.

= Nuk mund té pritni deri né veprimin e programuar té radhés pér té nxehur
depozitén e ujit té ngrohté sanitar.

Atéheré mund té aktivizoni funksionimin e fugishém. Depozita e ujit té ngrohté
sanitar do té fillojé ta nxehé ujin deri né temperaturén e Komforti.

INFORMACION

[

l Kur aktivizohet funksioni i fugishém, pompa e nxehtésisé dhe rezistenca mbéshtetése
do té punojné me fuginé maksimale. Nése funksioni i fugishém aktivizohet shumé
shpesh pér prodhimin e ujit té ngrohté sanitar, mund té ndodhin ndérprerje té
shpeshta dhe té gjata té ngrohjes/ftohjes té kondicionimit té ajrit.

Funksioni i dezinfektimit dezinfekton depozitén e ujit té ngrohté sanitar, duke e
nxehur né ményré periodike ujin e ngrohté sanitar deri né njé temperaturé té
vecanté.

KUJDES
Cilésimet e funksionit té dezinfektimit DUHEN konfiguruar nga instaluesi né

pérputhje me legjislacionin e zbatueshém.
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Kodi Pérshkrimi

[5.7.1]

[2-01] Aktivizimi:
= 0:Jo
= 1: Po

[5.7.2]

[2-00] Dita e funksionimit:
= 0: Cdo dité

= 1. E héné

marté

mérkuré
enjte
premte
shtuné
diel

L ]
AN L e
m m m m m m

=7

[5.7.3]

[2-02] Ora e nisjes

[5.7.4]

[2-03] Setpointi i depozités
60°C

[5.7.5]

[2-04] Kohézgjatja:
40~60 minuta

Torw 4

[2-03] [2-04]

, ((
)]

00.

Y

00 01.00 2200 2300 24.00 t

[2-02]

DHW Temperatura e ujit té ngrohté sanitar
T, Temperatura e vlerés sé caktuar nga pérdoruesi
T, Temperatura e larté e vlerés sé caktuar [2-03]
t Koha

A

PARALAJMERIM

Mbani parasysh se temperatura e ujit té ngrohté sanitar né rubinetin e ujit té
ngrohté do té jeté e barabarté me vlerén e zgjedhur né cilésimin e fushés [2-03] pas
njé operacioni dezinfektimi.

Kur temperatura e larté e ujit té ngrohté sanitar mund té jeté njé rrezik i mundshém
pér |éndim té personave, njé valvul pérzierjeje (sigurohet né terren) duhet instaluar
né lidhjen e daljes sé ujit té ngrohté né depozitén e ujit té ngrohté sanitar. Kjo valvul
pérzierjeje do té sigurojé gé temperatura e ujit té ngrohté né rubinetin e ujit té
ngrohté té rritet kurré mbi njé vleré maksimale té caktuar. Kjo temperaturé
maksimale e lejuar e ujit té ngrohté duhet zgjedhur né pérputhje me legjislacionin e
zbatueshém.

KUJDES

Siguroni gé koha e fillimit té funksionit té dezinfektimit [5.7.3] me kohézgjatje té
pércaktuar [5.7.5] té MOS ndérpritet nga kérkesa e mundshme pér ujé té ngrohté
sanitar.
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NJOFTIM
Modaliteti i dezinfektimit. Edhe nése e fikni funksionin e ngrohjes sé depozités

([C.3]: Funksionimi > Depozita), modaliteti i dezinfektimit do té mbetet aktiv.
Megjithaté, nése e fikni até kur dezinfektimi éshté né proces, ndodh njé gabim AH.

INFORMACION

Nése shfaget kodi i gabimit AH dhe nuk ka pasur asnjé ndérprerje té funksionit té
dezinfektimit si rezultat i marrjes sé ujit té ngrohté sanitar nga c¢ezma,
rekomandohen veprimet e méposhtme:

i @

* Nése zgjidhet modaliteti Vetém ringrohje ose Programi + ringrohje,
rekomandohet té programoni nisjen e funksionit té dezinfektimit té paktén 4 oré
meé voné sesa térhegja mé e madhe e fundit e pritshme e ujit té ngrohté né
cezma. Kjo nisje mund té caktohet né cilésimet pér instaluesin (funksioni i
dezinfektimit).

* Nése zgjidhet modaliteti Vetém planifikim, rekomandohet té programoni

veprimin Ekonomik 3 oré pérpara nisjes sé programuar té funksionit té
dezinfektimit, pér té nxehur paraprakisht depozitén.

INFORMACION

Funksioni i dezinfektimit fillon pérséri né rast se temperatura e ujit té ngrohté sanitar
bie 5°C nén temperaturén e synuar té dezinfektimit brenda kohés sé kohézgjatjes.

i @

5.7 Vlerat e paracaktuara dhe programet

5.7.1 Pérdorimiivlerave té paracaktuara

Rreth vlerave té paracaktuara

Pér disa cilésime né sistem, ju mund té vendosni vlera té paracaktuara. Juve ju
nevojitet gqé t'i vendosni kéto vlera té paracaktuara vetém njé heré, e mé pas t'i
ripérdorni kéto vlera né ekranet e tjera, si pér shembull ekrani i programimit. Nése
déshironi ta ndryshoni mé voné vlerén, ju duhet ta béni kété gjé vetém né njé
vend.

Vlerat e paracaktuara té mundshme

Ju mund té vendosni vlerat e paracaktuara té méposhtme qgé konfigurohen nga
pérdoruesi:
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Vlera e paracaktuar Ku pérdoret

Temperatura e
synuar e depozités, | rehatisé

MOdal}teFl,l [5.3] Setpointi
funksionimit, ECO

[5.2] Setpointi i |Ju mundt'i pérdorni kéto vlera té
paracaktuara te [5.5] Planifikimi
Orar (ekrani i programit javor pér
depozitén e DHW), nése modaliteti i
Kohématési i depozités sé DHW éshté njé nga
modalitetit té modalitetet mé poshté:

shpejté = Vetém planifikim

= Programi + ringrohje

[5.4] Setpointi i |Softueri pérdor kété vleré té
ringrohjes paracaktuar nése modaliteti i depozités
sé DHW éshté

Programi + ringrohje

[5.G] Modaliteti |Mund té zgjidhni dy lloje pérdorimi té
i funksionimit |ujit té ngrohté sanitar, gé lidhet me
kuotén e rezistencés mbéshtetése:

= Efikas
= I shpejté

[5.H] Kohématési |Ky kohématés hyn né puné vetém nése
i modalitetit opsioni "I shpejté " zgjidhet si

té shpejté Modaliteti i funksionimit. Mund
té zgjidhen tre kohémateés té
paracaktuar:

= Turbo (10 minuta)

= Normal (20 minuta)

= Ekonomik (30 minuta)

Pérvec vlerave té paracaktuara gé konfigurohen nga pérdoruesi, sistemi pérmban
edhe disa vlera té paracaktuara gé pércaktohen nga sistemi, té cilat mund t'i
pérdorni kur programoni programet.

Shembull: Te [7.4.2] Cilésimet e pérdoruesit >I geté >Planifikimi Orar
(programi javor pér rastin kur njésia duhet té pérdoré njé nga nivelet e modalitetit
e geté), ju mund té pérdorni vlerat e paracaktuara té méposhtme té pércaktuara
nga sistemi: I qeté/Mé i qeté/I heshtur.

5.7.2 Pérdorimi dhe programimi i programeve

Rreth programeve

Né varési té ndértimit té sistemit dhe té konfigurimit nga instaluesi, mund té
ofrohen programe pér disa kontrolle.

Ju mund té... Shihni...

Vendosni nése njé kontroll specifik duhet té | "Ekrani i aktivizimit" te
hyjé né veprim sipas njé programi. "Programet e mundshme" [» 29]

Zgjidhni se cilin program déshironi té pérdorni aktualisht pér njé kontroll specifik.
Sistemi pérmban disa programe té parapércaktuara. Ju mund té:
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Jumund té... Shihni...

"Programi/Kontrolli" te
"Programet e mundshme" [» 29]

Konsultohuni se cili program éshté
zgjedhur aktualisht.

Programoni programet tuaja individuale = "Veprimet e mundshme" te
nése programet e parapércaktuara nuk "Programet e
jané sipas déshirave tuaja. Veprimet gé mundshme" [» 29]

mund té programoni jané specifike sipas « "5.7.3  Ekrani i programit:

kontrollit. Shembull ilustrues" [» 30]

Programet e mundshme

Tabela pérmban informacionin e méposhtém:

= Programi/Kontrolli: Kjo koloné tregon se ku mund té konsultoheni pér

programin e zgjedhur aktualisht, pér kontrollin specifik. Nése nevojitet, ju mund

té:

- Programoni programet tuaja individuale. Shihni "5.7.3 Ekrani i programit:
Shembull ilustrues" [» 30].

Programet e parapércaktuara: (nése ka) Programet e parapércaktuara né sistem

pér kontrollin specifik. Nése nevojitet, mund té programoni programet tuaja
individuale.

Ekrani i aktivizimit: Pér shumicén e kontrolleve, njé program éshté efektiv vetém
nése ai aktivizohet né ekranin e tij pérkatés té aktivizimit. Kjo piké ju tregon se ta
aktivizoni até.

Veprimet e mundshme: Veprimet gé mund té pérdorni kur programoni njé

program.

Programi/Kontrolli

Pérshkrimi

[5.5] Depozita >Planifikimi
Orar

Programi pér temperaturén e
depozités sé ujit té ngrohté
sanitar, pér nevojat tuaja
normale pér ujé té ngrohté
sanitar.

Programet e parapércaktuara: Nuk pérdoret

Ekrani i aktivizimit: Nuk pérdoret. Ky program
aktivizohet automatikisht nése modaliteti i DHW
éshté njé nga modalitetet mé poshté:

= Vetém planifikim

= Programi + ringrohje

Veprimet e mundshme:

= Komforti: Kur té fillojé ngrohja e depozités
né vlerén e paracaktuar té konfiguruar nga
pérdoruesi [5.2] Setpointi i rehatisé.

= Ekonomik: Kur té fillojé ngrohja e depozités
né vlerén e paracaktuar té konfiguruar nga
pérdoruesi [5.3] Setpointi ECO.

= Ndalo: Kur té ndalojé ngrohja e depozités,
edhe nése temperatura e déshiruar e
depozités nuk éshté arritur ende.

Shénim: Né modalitetin Programi +
ringrohje, sistemi merr gjithashtu parasysh
vlerén e paracaktuar té konfiguruar nga
pérdoruesi [5.4] Setpointi i ringrohjes.
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Programi/Kontrolli

Pérshkrimi

[5.F] Depozita >Planifikimi
i prioritetit

Program pér njésiné e jashtme,
pér té pércaktuar prioritetin
midis funksionimit té depozités
sé ujit té ngrohteé sanitar dhe
ajrit té kondicionuar

Programet e parapércaktuara: Uji i ngrohté
sanitar si prioritet pér cdo muaj

Ekrani i aktivizimit: Nuk pérdoret. Ky program
pérdoret vetém kur né njésiné e jashtme éshté
lidhur mé shumé se njé njési e brendshme (p.sh.
1 depozité + njési 1 A/C).

Veprimet e mundshme:

= DHW : Nése ka njékohésisht kérkesa nga disa
njési té brendshme, njésia e jashtme do t'i
japé prioritet prodhimit té ujit té ngrohté
sanitar.

= A/C : Nése ka njékohésisht kérkesa nga disa
njési té brendshme, njésia e jashtme do t'i
japé prioritet funksionimit té ajrit té
kondicionuar (ngrohje/ftohje).

[7.4.2] Cilésimet e
pérdoruesit>1 geté >
Planifikimi Orar

Program pér rastin kur njésia
duhet té pérdoré njé nga
nivelet e modalitetit té
getésisé.

Programi i parapércaktuar: Nuk pérdoret

Ekrani i aktivizimit: [7.4.1] Modaliteti
(ofrohet vetém pér instaluesit).

Veprimet e mundshme: Ju mund té pérdorni
vlerat e paracaktuara té méposhtme té
pércaktuara nga sistemi:

= Fikur

= I geté

= Mé i geté

= I heshtur

Shihni "Rreth modalitetit té geté" [» 41].

5.7.3 Ekraniiprogramit: Shembull ilustrues

Ky shembull ju tregon si té vendosni njé program pér nxehjen e depozités.

Pér té programuar programin: pérmbledhje

Shembull: Ju déshironi té programoni programin e méposhtém:

Pércaktuar nga pérdoruesi
[T T I —— ]
LYV I —— ]
LVE=T S — ]
Ent O w0
Pre s s i
Shtu O g
Die I e ]

Shkoni te programi.

2 (opsionale) Pastroni pérmbajtjen e programit pér té gjithé javén ose
pérmbajtjen e programit pér njé dité té zgjedhur.

Programoni programin pér ditén E héneé.

Kopjoni programin né ditét e tjera té javeés.

Programoni programin pér ditén E shtuné dhe kopjojeni até né ditén E

diel.
Pér té shkuar te programi
1 |Shkonite [5.5]: Depozita > Planifikimi Orar. QO
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Pér té pastruar pérmbajtjen e programit javor

1 | Zgjidhni emrin e programit aktual. QO
Pércaktuar nga pérdoruesi
Hén I — — ]
Mar O ——
Mér O ——
Enjt O ——
Pre S —
Shtu S —
Die S —
2 | Zgjidhni Fshi. @O
W Fshi
3 | Zgjidhni OK pér ta konfirmuar. Q-0
Pér té pastruar pérmbajtjen e programit té njé dite
1 | Zgjidhni ditén pér té cilén déshironi té pastroni pérmbaijtjen. QO
Pér shembull E premte
Pércaktuar nga pérdoruesi
Hén O—m— mw [1C
Mar I — — ]
Mér I — ]
Enjt I — ]
Pre I — ]
Shtu S —
Die S —
2 | Zgjidhni Fshi. @0
f§ Fshi
B Modifiko
Kopjo
3 | Zgjidhni OK pér ta konfirmuar. @O
Pér té programuar programin pér ditén E héné
1 |Zgjidhni E héné. QO
Pércaktuar nga pérdoruesi
Hén o————————— N
Mar o————————— N
Mér o————————— N
Enijt o————————— N
Pre o————— 1
Shtu o————— 1
Die o————— 1
2 | ZgjidhniModifiko. Ie)
g Fshi
& Modifiko
Kopjo
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modifikoni pikén me c¢elésin rrotullues té djathté. Mund té
programoni deri né 4 veprime ¢do dité.

o—=———==" O Hén
24

0 12
6:00 Comfort 22:00 Eco
8:30 Eco
17:30 Comfort

té veprimit té méparshém.

Pérdorni celésin rrotullues té majté pér té zgjedhur njé piké dhe -0

Shénim: Pér té pastruar njé veprim, vendosni kohén e tij si kohé

[OIXXIO)]

Konfirmoni ndryshimet.

Rezultati: Pércaktohet programi pér ditén e héné. Vlera e
veprimit té fundit éshté ende e vlefshme deri né veprimin e
ardhshém té programuar. Né kété shembull, Monday/E héné
éshté dita e paré gé keni programuar. Né kété ményré, veprimi
i fundit i programuar éshté i vlefshém deri né veprimin e paré
té sé hénés sé ardhshme.

Pért

é kopjuar programin né ditét e tjera té javés

Zgjidhni E héneé.

Pércaktuar nga pérdoruesi
Hén o — [ 0}
Mar [ —
Mér [ ——
Enit [ ——
Pre [ ——
Shtu ]
Die ]

QO

Zgjidhni Kopjo.

f Fshi
B2 Modifiko
Kopjo

Rezultati: Ngjitur me ditén e kopjuar shfaget "C".

QO

Zgjidhni E marte.

Pércaktuar nga pérdoruesi
[T T o —— o}
Mar OC—————n
Mér ] —
Enijt ] —
Pre ] —
S T —
Die [ ——

QO
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4 | ZgjidhniNgjit. @0

f Fshi

E? Modifiko

@ Kopjo

B Naiit

Rezultati:
Pércaktuar nga pérdoruesi
Hén O~ — —mew C
Mar O e
Mér O
Ent O
Pre o —
STV o — .
Die o —
5 | Pérséritni kété veprim pér té gjitha ditét e tjera té javés. —
Pércaktuar nga pérdoruesi

Hén OC—mr— — mew0C
Mar O
Mér O
Ent O
[ ZC S o i o —— |
Shty O————73
Die o —

Pér té programuar programin pér ditén E shtuné dhe pér ta kopjuar até né ditén

E diel

1

Zgjidhni E shtuné.

QO

2

Zgjidhni Modifiko.

@O

Pérdorni celésin rrotullues té majté pér té zgjedhur njé piké dhe 1@:--0

modifikoni pikén me celésin rrotullues té djathté.

oS0 Hén
0 24

12
08:00 Comfort
23:00 Eco

Konfirmoni ndryshimet.

Zgjidhni E shtuné.

Zgjidhni Kopjo.

Zgjidhni E diel.

0 N oo un s

ZgjidhniNgjit.
Rezultati:

Pércaktuar nga pérdoruesi
Hén O =
Mar O
(V=T I ——
|11 S —— ]
Pre I — —
Shtu O S C
Die e e ]

?
O]O0|0|0]|0
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5.8 Kurba né varési té motit

5.8.1 Cfaré éshté kurba né varési té motit?

Funksionimi né varési té motit

Njésia funksionon "né varési té motit", nése temperatura e déshiruar e pércaktuar
pércaktohet automatikisht nga temperatura e jashtme. Pér kété arsye ajo lidhet me
njé sensor temperature né murin verior té ndértesés. Nése temperatura e jashtme
bie ose rritet, njésia kompenson né moment. Né kété ményré, njésisé nuk i duhet
té presé reagimin nga termostati pér té rritur ose pér té ulur temperaturén e
depozités. Meqé ajo reagon mé shpejt, kjo parandalon rritjet dhe réniet e larta té
temperaturés sé ujit né rubineta.

Avantazhi

Funksionimi né varési té motit zvogélon konsumin e energjisé.

Kurba né varési té motit

Qe té jeté né gjendje té kompensojé diferencat né temperaturé, njésia mbéshtetet
né kurbén e saj né varési té motit. Kjo kurbé pércakton sesa e madhe duhet té jeté
diferenca midis temperaturés sé depozités apo ujit gé largohet dhe temperaturave
té jashtme. Meqenése pjerrésia e kurbés varet nga rrethanat lokale té tilla si klima
dhe izolimi i ndértesés, kurba mund té pérshtatet nga instaluesi ose pérdoruesi.

Llojet e kurbés né varési té motit

Ekzistojné 2 lloje té kurbave né varési té motit:

= Kurba me 2 pika

= Kurba pjerrési-kompensim

Lloji i kurbés né té cilén déshironit té béni rregullime varet nga preferencat
personale. Shihni "5.8.4 Pérdorimi i kurbave né varési té motit" [» 36].

Disponueshméria

Kurba né varési té motit disponohet pér:

= Depozita
° INFORMACION
l Qé funksionimi né varési té motit té funksionojé, konfiguroni sakté vlerén e caktuar
té depozités. Shihni "5.8.4 Pérdorimi i kurbave né varési té motit" [» 36].

5.8.2 Kurba pjerrési-kompensim

Pjerrésia dhe kompensimi

Pércaktoni kurbén né varési té motit né varési té pjerrésisé sé saj dhe
kompensimit:

= Ndryshoni pjerrésiné pér té rritur ose pér té ulur né ményré té ndryshme
temperaturén e synuar té depozités pér temperatura ambienti té ndryshme. Pér
shembull, nése temperatura e ujit té depozités né pérgjithési éshté shumé e
miré, por né temperatura ambienti té uléta ajo éshté shumé e ftohté, rritni
pjerrésiné né ményré gé temperatura e depozités té nxehet mé shumé né
temperatura ambienti gé ulen mé shumeé.

= Ndryshoni kompensimin pér té rritur ose pér té ulur njélloj temperaturén e

synuar té depozités pér temperatura ambienti té ndryshme. Pér shembull, nése
temperatura e depozités éshté gjithmoné pak si e ftohté pér temperatura
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ambienti té ndryshme, ndryshoni kompensimin mé lart, pér ta rritur njélloj
temperaturén e synuar té depozités pér té gjitha temperaturat e ambientit.

Shembuj

Kurba né varési té motit kur zgjidhet pjerrésia:

X1 X2 A

Kurba né varési té motit kur zgjidhet kompensimi:

0

Y4

— 1 €
—a ---b

4
+

X1 X2 &)
Artikulli Pérshkrimi
a Kurba né varési té motit pérpara ndryshimeve.
b Kurba né varési té motit pas ndryshimeve (si shembull):
= Kur ndryshohet pjerrésia, temperatura e re e preferuar né X1
éshté né meényré jo té barabarté mé e larté sesa temperatura e
preferuar né X2.
= Kur ndryshohet kompensimi, temperatura e re e preferuar né X1
éshté njélloj mé e larté si temperatura e preferuar né X2.
c Pjerrésia
d Kompensimi
X1, X2 | Shembuj té temperaturés sé jashtme té ambientit
Y1, Y2, Y3, |Shembuj té temperaturés sé déshiruar té depozités. lkona
Y4 korrespondon me depozitén e ujit té ngrohté sanitar:
. Ij: Depozita e ujit té ngrohté sanitar
Veprimet e mundshme né ekran
©---0 Zgjidhni pjerrésiné ose kompensimin.
OO} Rritni ose ulni pjerrésiné/kompensimin.
O Q. Kur zgjidhet pjerrésia: vendosni pjerrésiné dhe shkoni te
kompensimi.
Kur zgjidhet kompensimi: vendosni kompensimin.
Q-0 Konfirmoni ndryshimet dhe kthehuni te nénmenyja.
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5.8.3 Kurba me 2 pika

Pércaktoni kurbén né varési té motit me kéto dy vlera té caktuara:
= Vlera e caktuar (X1, Y2)
= Vlera e caktuar (X2, Y1)

Shembull
0
Y2
Y1
X1 X2 VA
Artikulli Pérshkrimi

X1, X2 Shembuj té temperaturés sé jashtme té ambientit

Y1,Y2 |Shembujté temperaturés sé déshiruar té depozités. Ikona
korrespondon me depozitén e ujit té ngrohté sanitar:

. D: Depozita e ujit té ngrohté sanitar

Veprimet e mundshme né ekran

00 Kaloni pérmes temperaturave.

OO} Ndryshoni temperaturén.

O @ Shkoni né temperaturén tjetér.

QO Konfirmoni ndryshimet dhe vazhdoni mé tej.

5.8.4 Pérdorimiikurbave né varési té motit

Konfiguroni kurbat né varési té motit si mé poshté:

Pér té pércaktuar modalitetin e vlerés sé caktuar

Pér té pérdorur kurbén né varési té motit, juve ju duhet té pércaktoni modalitetin e
sakté té vlerés sé caktuar.

Shkoni né modalitetin e vlerés sé Vendosni modalitetin e vlerés sé
caktuar... caktuar né...
Depozita
(5.B] Depozita >Modaliteti i Kufizim: Ofrohet vetém pér instaluesit.
setpoint Né varési té motit

Pér té ndryshuar llojin e kurbés né varési té motit

Pér té ndryshuar llojin e kurbés né varési té motit pér depozitén, shkoni te [5.E]
Depozita>Lloji i kurbés né varési té motit

Kufizim: Ofrohet vetém pér instaluesit.
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Pér té ndryshuar kurbé&n né varési té motit

Zona Shkoni te...

Depozita Kufizim: Ofrohet vetém pér instaluesit.

[5.C] Depozita > Kurba né varési
té motit

INFORMACION

Vlerat e caktuara maksimale dhe minimale

i @

Ju nuk mund ta konfiguroni kurbén me temperatura gé jané mé té larta ose meé té
uléta se vlerat e caktuara maksimale dhe minimale, té vendosura pér depozitén. Kur
arrihet vlera e caktuar maksimale ose minimale, kurba drejtohet.

Pér akordim té imét té kurbés né varési té motit: kurba pjerrési-kompensim

Tabela né vijim pérshkruan sesi té béni akordimin e imét té kurbés né varési té
motit té depozités:

Temperatura e ujit té ngrohté sanitar éshté... | Akordimi i imét me pjerrésiné
dhe kompensimin:
Né temperatura té Né temperatura té Pjerrésia Kompensimi
jashtme normale... jashtme té ftohta...
Nxehté OK 0 NY
Nxehté Ftohté ™ N2
Nxehté Nxehté — N

Shihni "5.8.2 Kurba pjerrési-kompensim" [» 34].

Pér akordim té imét té kurbés né varési té motit: kurba me 2 pika

Tabela né vijim pérshkruan sesi té béni akordimin e imét té kurbés né varési té
motit té depozités:

Temperatura e ujit té ngrohté sanitar éshté... Akordimi i imét me vlerat e
caktuara:
Né temperatura té Né temperatura té y2@ | y1l | x1® | x2@
jashtme normale... jashtme té ftohta...
OK Ftohté ™ - T -
OK Nxehté N - N -
Ftohté oK - ™ - T
Ftohté Ftohté T T T ™
Ftohté Nxehté N ™ N ™
Nxehté OK - N - N
Nxehté Ftohté ™ N2 ™ N2
Nxehté Nxehté N2 N2 N2 N2
@ Shihni "5.8.3 Kurba me 2 pika" [» 36].
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5.9 Programi i prioritetit

Prioriteti i ajrit té kondicionuar ose i ujit té ngrohté sanitar

Kur né njésiné e jashtme jané lidhur disa njési té brendshme, pérdoruesi mund té
caktojé né ndérfagen e pérdoruesit pér cdo muaj nése do té vendosé DHW ose ajrin
e kondicionuar (A/C) si prioritet. Kjo pércakton sesi do té reagojé njésia e jashtme
nése kérkohet funksionimi i disa njésive té brendshme né té njéjtén kohé.

= Nése vendoset DHW si prioritet, njésia e jashtme mund té vendosé gé té punojé
kryesisht pér DHW, ndérkohé gé né sezonin e ftohjes funksioni i A/C ndalohet, ose
né sezonin e ngrohjes, né varési té ngarkesés sé sistemit pér ngrohje, funksioni i
A/C vendoset né pritje ose balancohet. Né kété rast, pasi funksioni i DHW té
pérfundojé ose kur ai nuk éshté mé brenda diapazonit té funksionimit té pompés
sé nxehtésisé, njésia e jashtme mund té kalojé né A/C (ftohje ose ngrohje).

= Nése vendoset A/C si prioritet, njésia e jashtme mund té vendosé té punojé
vetém pér A/C, rast né té cilin rezistenca mbéshtetése mund té ndizet pér té
prodhuar DHW. Pasi funksioni i A/C (ftohje) fiket ose funksioni i A/C (ngrohje)
pérfundon, njésia e jashtme e pompés sé nxehtésisé mund té kalojé te DHW.

Pér té zgjedhur programin e prioritetit

1 |Shkonite [5.F]: Depozita >Planifikimi i prioritetit. QO
2 | Zgjidhni se cilin muaj do té vendosni. QO
Planifikimi i prioritetit
Janar DHW
Shkurt DHW
Mars DHW
3 | Zgjidhni programin e prioritetit pér até muaj. O+ QW
Planifikimi i prioritetit
Janar DHW
Shkurt AIC
Mars DHW

Shembulli i rezultateve té mundshme bazuar né programin e programuar té

prioritetit éshté si mé poshté:

Nése ... Atéheré funksionimi i pompés sé
Cili éshté |Kérkesa e A/C A i bén dot nxehtésisé = ...
prioriteti? éshteé ... té dyja
njésia e
jashtme?®
DHW Ftohje - DHW, kurse A/C vendoset né pritje
Ngrohje Po DHW dhe A/C bashké
Jo DHW, kurse A/C vendoset né pritje
A/C Ftohje - A/C, kurse DHW realizohet nga
rezistenca mbéshtetése
Ngrohje Po DHW dhe A/C bashké
Jo A/C, kurse DHW realizohet nga
rezistenca mbéshtetése
Manuali referencé pér pérdoruesin 4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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@ Zbatohet nése kérkesat e DHW dhe A/C ndodhin né té njéjtén kohé, kur temperatura e
jashtme e ambientit dhe temperatura e synuar e depozités jané brenda diapazonit té
funksionimit té njésisé sé jashtme.

' p&rcaktohet nga njésia e jashtme.

INFORMACION

o

l Nése rezistenca mbéshtetése merr gjithmoné pérsipér peshén e ngrohjes sé DHW
pér shkak té cilésimit Planifikimi i prioritetit té vendosur né A/C, konsumi i
energjisé elektrike do té jeté ndjeshém mé i larté. Pér muajt kur ngrohja/ftohja nga
A/C éshté mé pak e réndésishme, rekomandohet ta vendosni Planifikimi i
prioritetit né DHW.

INFORMACION

Nése vendoset DHW si prioritet dhe pritet pérdorim i shpeshté i DHW, ekziston rreziku
i problemit me komfortin pér shkak té ndérprerjes sé funksionimit té A/C. Pér muajt
kur ngrohja/ftohja nga A/C éshté mé e réndésishme, rekomandohet ta vendosni
Planifikimi i prioritetitnéA/C.

i @

5.10 Modaliteti i funksionimit

Zgjedhja e modalitetit té funksionimit pér DHW.

1 |Shkonite [5.G] Depozita >Modaliteti i funksionimit QO

Né varési té faktit nése déshirohet pérdorimi i hershém i rezistencés mbéshtetése,
pér DHW mund té zgjidhen dy modalitete funksionimi si mé poshté:

= Efikas: Rezistenca mbéshtetése lejohet vetém kur njésia e jashtme nuk e ka té
mundur té realizojé DHW (p.sh. temperatura e ujit éshté jashté diapazonit té
funksionimit té njésisé sé jashtme, ose njésia e jashtme vendos té kryejé vetém
funksionin A/C — shihni "5.9 Programi i prioritetit" [» 38])

= I shpejté: Rezistenca mbéshtetése lejohet ose pasi ka kaluar njé sasi e
pércaktuar kohe gé nga nisja e funksionit DHW (shih mé poshté), ose kur njésia e
jashtme nuk e ka té mundur té realizojé DHW.

Kohématési i modalitetit Quick

Kur zgjidhet modaliteti I  shpejté, pérdoruesi mund té zgjedhé midis 3
kohématésve té paracaktuar, sipas té cilit rezistenca mbéshtetése mund té
aktivizohet pas nisjes sé pérdorimit té DHW:

= Turbo: 10 minuta
= Normal: 20 minuta
= Economic: 30 minuta

Kur zgjidhet modaliteti Efikas, Kohématési i modalitetit té shpejté nuk
pérdoret.

INFORMACION

[ ]
l Kur dezinfektimi i depozités kryhet me modalitetin Efikas, rezistenca mbéshtetése
mund té niset sérish pas 20 minutash pér té ndihmuar pompén e nxehtésisé.
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5.11 Konfigurimi i matjes sé energjisé

= Pérmes ndérfages sé pérdoruesit, ju mund té lexoni té dhénat e méposhtme té
energjisé:
- Nxehtésia e prodhuar
- Energjia e konsumuar
= Ju mund té lexoni té dhénat e energjisé:
- Pér prodhimin e ujit té ngrohté sanitar
= Ju mund té lexoni té dhénat e energjisé:

Pér dy oré (pér 48 orét e fundit)
Pér ditén (pér 14 ditét e fundit)

Pér muajin (pér 24 muaijt e fundit)

Totali gé nga instalimi

INFORMACION

[ ]
l Llogaritja e nxehtésisé sé prodhuar dhe energjisé sé konsumuar éshté njé vlerésim,
saktésia nuk éshté e garantuar.

5.11.1 Nxehtésia e prodhuar

INFORMACION

[ J
l Sensorét e pérdorur pér té llogaritur nxehtésiné e prodhuar kalibrohen
automatikisht.

= Nxehtésia e prodhuar llogaritet sé brendshmi bazuar te:
- Temperatura e ujit qé largohet dhe temperatura e ujit gé hyn
- Shpejtésia e garkullimit

= Parametrizimi dhe konfigurimi: Nuk nevojiten pajisje shtesé.

5.11.2 Energjia e konsumuar

Ju mund té pérdorni metodat e méposhtme pér té pércaktuar energjiné e
konsumuar:

= Llogaritja

Llogaritja e energjisé sé konsumuar

= Energjia e konsumuar llogaritet sé brendshmi bazuar te:
- Hyrja aktuale e energjisé sé njésisé sé jashtme
- Kapaciteti i vendosur i rezistencés mbéshtetése

- Tensioni

= Parametrizimi dhe konfigurimi: Pér té marré té dhéna té sakta té energjisé, matni
kapacitetin (matja e rezistencés) dhe vendosni kapacitetin pérmes ndérfages sé
pérdoruesit pér rezistencén mbéshtetése (hapi 1).
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5.12 Funksionet e tjera

5.12.1 Pér té konfiguruar orén dhe datén

1 |Shkonite [7.2] Cilésimet e pérdoruesit >Ora/data. @O

5.12.2 Pérdorimi i modalitetit té geté

Rreth modalitetit té geté

Ju mund té pérdorni modalitetin e geté pér té ulur zhurmén e njésisé sé jashtme.
Sidoqgofté, kjo ul gjithashtu kapacitetin e sistemit né ftohje/ngrohje. Ekzistojné disa
nivele té modalitetit té geté.

Instaluesi mund té:

= Caktivizojé plotésisht modalitetin e geté

= Aktivizojé manualisht njé nivel té& modalitetit té qeté

= Caktojé pérdoruesin té programojé njé program té modalitetit té qeté
= Konfigurojé kufizimet né bazé té rregulloreve lokale

Nése caktohet nga instaluesi, pérdoruesi mund té programojé njé program té
modalitetit té geté.

INFORMACION

o
l Nése temperatura e jashtme éshté nén zero, ne rekomandojmé té& MOS pérdorni
nivelin mé té geté.

Pér té kontrolluar nése modalitet i geté éshté aktiv

Nése né ekranin kryesor éshté shfaqur {®, modaliteti i geté éshté aktiv.

Pér té pérdorur modalitetin e qeté

1 |Shkonite [7.4.1]: Cilésimet e pérdoruesit>1 geté> Qs O
Modaliteti.

2 | Kryeninjé nga veprimet mé poshté: —

Nése pérdoruesi déshiron té... Atéheré...

Caktivizojé plotésisht Zgjidhni Fikur. QO

modalitetin e geté Rezultati: Njésia nuk punon

asnjéheré né modalitetin e geté.
Pérdoruesi nuk mund ta ndryshojé

kété.
Aktivizojé manualisht njé nivel |Zgjidhni Manuale. QO
té modalitetit té qeté Shkoni te [7.4.3] Niveli dhe P

zgjidhni nivelin e zbatueshém té
modalitetit té qeté. Shembull: I
heshtur.

Rezultati: Njésia punon gjithmoné
né nivelin e zgjedhur té modalitetit
té geté. Pérdoruesi nuk mund ta
ndryshojé kéteé.
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Nése pérdoruesi déshiron té... Atéheré...

= Caktojé  pérdoruesin  té|Zgjidhni Automatike. (Qs-O
programojé njé program té
modalitetit té geté, DHE/OSE

= Konfigurojé kufizimet né
bazé té rregulloreve lokale

Rezultati:

= Pérdoruesi (ose ju) mund ta
programoni programin te [7.4.2]
Planifikimi Orar. Pér mé

shumé informacion rreth
programimit, shihni "5.7.3 Ekrani i
programit: Shembull

ilustrues" [» 30].

= Kufizimet mund t'i konfiguroni te
[7.4.4] Kufizimet. Shihni mé
poshté.

= Rezultatet e mundshme pér
modalitetin e geté ndryshojné né
varési té programit (nése éshté
programuar) dhe né varési té
kufizimeve (nése jané aktivizuar/
pércaktuar). Shihni mé poshté.

Pér té konfiguruar kufizimet

1 |Aktivizoni kufizimet. QO

Shkonite [7.4.4.1]: Cilésimet e pérdoruesit>1I1 qgeté >
Kufizimet > Aktivizo dhe zgjidhni Po.

2 | Pércaktoni kufizimet (koha + niveli) pér t'u pérdorur pérpara @0
mesdités (AM):

= [7.4.4.2] Koha e kufizuar AM

Shembull: Nga ora 9 a.m. deri né orén 11 a.m.
= [7.4.4.3]Niveli i kufizuar AM

Shembull: Mé i geté

3 | Pércaktoni kufizimet (koha + niveli) pér t'u pérdorur pas @O
mesdités (PM):

= [7.4.4.4] Koha e kufizuar PM
Shembull: Nga ora 3 p.m. deri né orén 7 p.m.
= [7.4.4.5]Niveli i kufizuar PM
Shembull: I heshtur

Rezultatet e mundshme kur modaliteti i geté éshté vendosur né Automatike

Nése... Atéheré modaliteti i geté =...
Kufizimet té | Kufizimet té Programi i
aktivizuara? | pércaktuara | programuar?
(koha +
niveli)?
Jo N/A Jo Fikur
Po Ndjek programin
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Nése... Atéheré modaliteti i geté =...
Kufizimet té | Kufizimet té Programi i
aktivizuara? | pércaktuara | programuar?
(koha +
niveli)?
Po Jo Jo Fikur
Po Ndjek programin
Po Jo Ndjek kufizimin
Po = Gjaté kohés sé kufizuar: Nése

niveli i kufizuar éshté mé i
rrepté se niveli i programuar,
atéheré ndiget kufizimi. Né
rast tjetér, ndiget programi.

= Jashté kohés sé kufizuar:
Ndiget programi.

5.12.3 Pérdorimi i modalitetit té pushimeve

Rreth modalitetit té pushimeve

Gjaté pushimeve tuaja, ju mund té pérdorni modalitetin e pushimeve pér té
devijuar nga programet normale, pa gené nevoja t'i ndryshoni ato. Kur modaliteti i
pushimeve éshté aktiv, funksioni i ujit té ngrohté sanitar do té jeté i fikur.
Operacioni i dezinfektimit do té mbetet aktiv.

Ngarkesa tipike e punés

Pérdorimi i modalitetit té pushimeve né meényré tipike pérbéhet nga fazat e

méposhtme:

1 Aktivizimi i modalitetit té pushimeve.
2 Vendosja e datés sé fillimit dhe datés sé mbarimit té pushimeve tuaja.

Pér té kontrolluar nése modaliteti i pushimeve éshté aktivizuar dhe/ose né puné

Nése né ekranin kryesor éshté shfaqur , modaliteti i pushimeve éshté aktiv.

Pér té konfiguruar pushimet

1 | Aktivizoni modalitetin e pushimeve.

7.3.1

Nga

Deri né

Aktivizimi

= Shkoni te [7.3.1]: Cilésimet e pérdoruesit > Pushimet > Qe+ O
Aktivizimi.

= Zgjidhni Ndezur. Q-0

2 | Vendosni ditén e paré té pushimeve. —
= Shkoni te [7.3.2]: Nga. QO
= Zgjidhni njé dateé. 10---0
0@}
= Konfirmoni ndryshimet. QO
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3 | Vendosni ditén e fundit té pushimeve. —

= Shkonite [7.3.3]: Deri né. Qe+ O
= Zgjidhni njé daté. -0

O---01
= Konfirmoni ndryshimet. QO

5.12.4 Pérdorimi i Wi-Fi

i @

INFORMACION

Kufizim: Cilésimet e Wi-Fi jané té dukshme vetém kur né ndérfagen e pérdoruesit
éshté futur njé karté e Wi-Fi.

Rreth kartés sé Wi-Fi

Karta e Wi-Fi lidh sistemin me internetin. Si pérdorues, ju mund ta kontrolloni mé
pas sistemin népérmjet aplikacionit ONECTA.

Kjo kérkon komponentét e méposhtém:

TN

(2

A\Za

a | Karta e Wi-Fi

Karta e Wi-Fi nevojitet pér t'u futur né ndérfagen e
pérdoruesit.

Sigurohet né terren.

Nevojitet gqé aplikacioni ONECTA té instalohet né
smartfonin e pérdoruesit. Shihni:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

b |Ruteri

¢ | Smartfoni+
aplikacioni
(W DAIKIN

Konfigurimi

Pér té konfiguruar aplikacionin ONECTA ndigni udhézimet e aplikacionit. Teksa e
béni kété, né ndérfagen e pérdoruesit nevojiten veprimet dhe informacionet e

meéposhtme:

D

& Profili i pérdoruesit

[D] Porté Wireless

O Ponsenm [D.1] Aktivizo modalitetin AP
o Porté Wireless
&Defekte! [DZ] RindiZ
@ Ambienti
[D.3] WPS
[D.4]Hig nga re-ja (cloud)
[D.5] Lidhja me rrjetin e shtépisé
[D.6] Lidhja me re-né (cloud)
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[D.1]Aktivizo modalitetin AP: Béjeni modulin WLAN aktiv si pikéhyrje:

1

Shkoni te [D.1]: Porté Wireless > Aktivizo modalitetin
AP.

QO

Ky cilésim gjeneron njé SSID dhe celés té rastésishém (+ kod
QR) té nevojshém nga aplikacioni ONECTA:

D.1 Modaliteti AP u aktivizua

EEE

DaikinAPXXXXX

Kodi
E XYZ12345

Ky ekran del automatikisht pas 10 minutash ose kur shtypni a
ose « (dhe konfirmoni):

Je i sigurt gé déshiron té dalésh nga modaliteti
AP?

Kthehu pas
OK

[D.2]

Rindiz: Rindizni kartén e Wi-Fi:

1

Shkoni te [D.2]: Porté Wireless >Rindiz.

Q-0

2

Né ekranin Rindiz ruterin, zgjidhni OK.

QO

[D.3]

WPS: Lidhni kartén e Wi-Fi me ruterin:

i

INFORMACION

Wi-Fi dhe versioni i softuerit i aplikacionit ONECTA.

Ju mund ta pérdorni kété funksion vetém nése ai mbéshtetet nga versioni i softuerit i

1 | Shkonite [D.3]: Porté Wireless > WPS. (Qer-O

2 | Né ekranin WPS, zgjidhni Po. Qs+ O
[D.4]Hig nga re-ja (cloud): Hignikartén e Wi-Fi nga reja kompjuterike:

1 |Shkonite [D.4]: Porté Wireless >Hiqg nga re-ja (cloud). QO

2 | NéekraninHiq nga re-ja (cloud), zgjidhni Po. Q-0

[D.5] Lidhja me rrjetin e shtépisé: Lexoni statusin e lidhjes né rrjetin e

shtépisé:
1 |Shkonite [D.5]: Porté Wireless >Lidhja me rrjetin e Q-0
shtépisé.
2 | Lexoni statusin e lidhjes: Qs+ O

- U shképut nga [WLAN_SSID]
= U 1idh me [WLAN_SSID]
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5 | Operimi

[D.6] Lidhja me re-né (cloud): Lexoni statusin e lidhjes né rené kompjuterike:

1 |Shkonite [D.6]: Porté Wireless >Lidhja me re-né QO
(cloud).
2 | Lexoni statusin e lidhjes: Qe+ O
= Jo i lidhur
= I lidhur
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6 Késhilla pér kursimin e energjisé

Késhilla pér temperaturén e depozités sé ujit té ngrohté sanitar

= Vendosni Planifikimi i prioritetit né DHW pér té minimizuar pérdorimin e

rezistencés mbéshtetése elektrike.

Pérdorni njé program javor pér nevojat tuaja normale pér ujé té ngrohté sanitar
(VETEM né modalitetin e programuar).

Gjithashtu, duke caktuar veprimin e nxehjes vetém né veprimin e programuar,
ndérprerja né funksionimin e ajrit té kondicionuar do té jeté e kufizuar né
momentet e vecanta, kur kérkesa pér ngrohje/ftohje nga A/C éshté mé pak e
réndésishme.

- Programoni gé depozita e ujit té ngrohté sanitar té nxehet né njé vleré té
paracaktuar (Komforti = temperaturé e larté e depozités sé ujit té ngrohté
sanitar) gjaté natés, sepse kérkesa pér ngrohje/ftohje nga A/C éshté mé e ulét
(pér shembull: midis orés 22:00 dhe 04:00).

- Nése nxehja njé heré gjaté natés e depozités sé ujit té ngrohté sanitar NUK
mjafton, programoni njé nxehje shtesé té depozités sé ujit té ngrohté sanitar
né njé vleré té paracaktuar (Ekonomik = temperaturé e ulét e depozités sé ujit
té ngrohté sanitar) gjaté dités ose gjaté kohés kur nuk ka njeri né shtépi (pér
shembull: midis orés 09:00 dhe 15:00).

Sigurohuni gqé temperatura e déshiruar e depozités sé ujit té ngrohté sanitar té
MOS jeté shumé e larté. Shembull: Pas montimit, ulni ¢do dité temperaturén e
depozités sé ujit té ngrohté sanitar me nga 1°C dhe shihni nése keni ende
mjaftueshém ujé té ngrohté.
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7 Mirémbajtja dhe shérbimi

7.1 Pérmbledhje: Mirémbajtja dhe shérbimi

Instaluesi duhet té kryejé njé mirémbajtje té pérvitshme. Numrin e kontaktit/
sportelit té ndihmés mund ta gjeni né ndérfagen e pérdoruesit.

1 | Shkonite [8.3]: Informacion > Informacioni i shitésit. Qs -O

Si pérdorues fundor, ju duhet:
= Té mbani té pastér vendin pérreth njésisé.

= Té pastroni ndérfagen e pérdoruesit me njé lecké té buté té lagésht. Té MOS
pérdorni asnjé detergjent.

= Kontrolloni rregullisht népérmjet [8.4] Informacion > Sensorét ose menysé
kryesore gé presioni i ujit éshté mbi 1 bar.

Gazi ftohés

Ky produkt pérmban gazra seré me fluor. MOS i Iésho gazrat né atmosferé.
Lloji i ftohésit: R32

Vlera e mundshme e ngrohjes globale (GWP): 675

Inspektimet periodike pér rrjedhjet e ftohésit mund té kérkohen né varési té
legjislacionit né zbatim. Kontaktoni instaluesin tuaj pér mé shumé informacion.

@ ALARM: MATERIAL QE NDIZET LEHTE
Gazi ftohés brenda késaj njésie éshté mesatarisht i ndezshém.

PARALAJMERIM
* Ftohési brenda njésisé éshté pak i djegshém, por normalisht NUK shkakton

rriedhje. Nése ftohési rrjedh né dhomé dhe bie né kontakt me zjarrin nga njé
djegés, ngrohése apo furnelé, kjo mund té shkaktojé zjarr ose formimin e njé gazi
té démshém.

* FIKNI ¢do pajisje ngrohése té djegshme, ajrosni dhomén dhe kontaktoni
distributorin ku keni bleré njésiné.

= MOS e pérdorni njésiné derisa njé person shérbimit té konfirmojé qé pjesa nga e
cila ka rrjedhé ftohési éshté riparuar.

PARALAJIMERIM

Pajisa do té ruhet né njé dhomé pa burime ndezjesh me operim té vazhdueshém

(shembull: flaké té hapura, njé pajisje me gaz ose njé ngrohés me energji elektrike).

PARALAJMERIM
= MOS i shpo apo digj pjesét e ciklit té ftohésit.

= MOS pérdor materiale pastrimi ose mjete pér té pérshpejtuar procesin e hegjes
sé akullit ndryshe nga ato qé rekomandohen nga prodhuesi.

= Ki parasysh gé ftohési brenda sistemit éshté pa aromé.
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NJOFTIM
Legjislacioni né fugi pér gazrat seré me fluor kérkon gé ngarkimi i ftohésit té njésisé

té tregohet si né peshé ashtu edhe né ekuivalentin CO,.

Formula pér té llogaritur sasiné né tonet ekuivalente té CO,: Vlera GWP e ftohésit x
Ngarkesa totale e ftohésit [né kg] / 1000

Kontaktoni instaluesin tuaj pér mé shumé informacion.
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8 Zgjidhja e problemeve

Kontakti

Pér simptomat e renditura mé poshté, mund té provoni ta zgjidhni veté problemin.
Pér ¢do problem tjetér, kontaktoni me instaluesin. Numrin e kontaktit/sportelit té
ndihmés mund ta gjeni né ndérfagen e pérdoruesit.

1 Shkonite [8.3]: Informacion > Informacioni i shitésit. QO

8.1 Pér té shfaqur tekstin e ndihmés né rast defekti

Né rast defekti, né ekranin kryesor shfaget njé nga opsionet né vijim, né varési té
ashpérsisé:

« 3 Gabim
« /\: Defekt

Mund té merrni njé pérshkrim té shkurtér dhe njé pérshkrim té gjaté té defektit, si
mé poshté:

1 | Shtypni celésin rrotullues té majté pér té hapur menyné QO
kryesore dhe shkoni te Defektet.

Rezultati: Né ekran shfaget njé pérshkrim i shkurtér i gabimit
dhe kodi i gabimit.

2 | Shtypni? né ekranin e gabimit. ?

Rezultati: Né ekran shfaget njé pérshkrim i gjaté i gabimit.

PARALAJMERIM
Né rastin e kodit té gabimit F3-00, ekziston rreziku i mundshém pér rrjedhje té gazit

ftohés. Kontaktoni me instaluesin.

8.2 Pér té kontrolluar historiné e defekteve

Kushtet: Niveli i autorizimit té pérdoruesit éshté i caktuar te pérdoruesi i avancuar.

1 |Shkonite [8.2]: Informacion >Historia e defekteve. QO

Do té shihni njé listé me defektet mé té fundit.
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8.3 Simptoma: Uji né cezmé éshté shumé i ftohté

Shkaku i mundshém Veprimi korrigjues

Keni harxhuar té gjithé ujin e ngrohté Nése ju nevojitet menjéheré ujé i
sanitar pér shkak té konsumit té larté té | ngrohtg, aktivizoni Funksionim i
pazakonté. fuqgishém té depozités sé ujit té
ngrohté sanitar. Megjithaté, kjo
konsumon energji shtesé. Shihni

"5.6.4 Pérdorimi i funksionimit té
fugishém té depozités sé ujit té ngrohté
sanitar" [» 25].

Temperatura e déshiruar e depozités sé
ujit té ngrohté sanitar éshté shumé e
ulét.

Nése problemi pérséritet ¢cdo dité,

veproni si mé poshté:

= Rritni  vlerén e paracaktuar té
temperaturés sé depozités sé ujit té
ngrohté sanitar. Shihni
"5.7.1 Pérdorimi i vlerave té
paracaktuara" [» 27].

Rregulloni programin e temperaturés
sé depozités sé ujit té ngrohté sanitar.
Shembull: Programoni té nxehni
shtesé depozitén e ujit té ngrohté
sanitar né njé vleré té paracaktuar
(Setpointi ECO = temperaturé e
ulét e depozités) gjaté dités. Shihni
"5.7.2 Pérdorimi dhe programimi i
programeve" [» 28] dhe "5.7.3 Ekrani i
programit: Shembull ilustrues" [» 30].

8.4 Simptoma: Prishja e pompés sé nxehtésisé

Kur pompa e nxehtésisé nuk punon, rezistenca mbéshtetése mund té shérbejé si
ngrohése emergjence. Pas késaj ajo merr pérsipér peshén e ngrohjes ose
automatikisht, ose pérmes ndérhyrjes manuale.

= Kur Emergjenca éshté vendosur né Automatike dhe ndodh njé prishje/defekt i
pompés sé nxehtésisé, rezistenca mbéshtetése né depozité merr pérsipér
automatikisht prodhimin e ujit té ngrohté sanitar.

= Nése Emergjenca éshté vendosur né Manuale dhe ndodh njé prishje/defekt i
pompés sé nxehtésisé, nxehja e ujit té ngrohté sanitar ndalon.

= Pér ta rikuperuar manualisht pérmes ndérfages sé pérdoruesit, shkoni né ekranin
e menysé kryesore Defektet dhe konfirmoni nése rezistenca mbéshtetése mund
ta marré pérsipér ose jo peshén e ngrohjes.

Kur pompa e nxehtésisé prishet, L ose /N do té shfaget né ndérfagen e

pérdoruesit.

Shkaku i mundshém Veprimi korrigjues

Pompa e nxehtésisé éshté démtuar. Shihni "8.1 Pér té shfaqur tekstin e
ndihmés né rast defekti" [» 50].
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INFORMACION

Kur rezistenca mbéshtetése merr pérsipér peshén e ngrohjes, konsumi i energjisé
elektrike do té jeté ndjeshém mé i larté.

i @

INFORMACION

Pér té ndryshuar cilésimet e emergjencés sé rezistencés mbéshtetése, shkoni te
[9.5.1]: Cilésimet e instaluesit >Emergjenca.

i @

8.5 Simptoma: Sistemi bén zhurma gurgulluese pas vénies né pérdorim

Shkaku i mundshém Veprimi korrigjues
Né sistem ka ajér. Largoni ajrin nga sistemi.®
Ekuilibér i gabuar hidraulik. Duhet kryer nga instaluesi:

= Nése ekuilibri hidraulik nuk éshté i
mjaftueshém, ndryshoni cilésimet e
kufizimit t& pompés ([9-0D] dhe [9-0E]
nése vlen pér rastin).

Avari té ndryshme. Kontrolloni nése &) apo VAN shfaget né
ekranin kryesor té ndérfages sé
pérdorimit. Shihni "8.1 Pér té shfaqur
tekstin e ndihmés né rast defekti" [» 50]
pér mé shumé informacion né lidhje me
avariné.

@ Rekomandojmé pastrimin e ajrit me funksionin e pastrimit té ajrit té njésisé (qé do té
kryhet nga instaluesi). Nése pastroni ajrin nga garku i ngrohjes, vini re sa vijon:

ﬁ PARALAJMERIM
Nxjerrja e ajrit nga qarku i ngrohjes pér ujin e ngrohté

sanitar. Para se té nxirrni ajrin, kontrolloni nése £\ ose &N

shfaget né ekranin kryesor té ndérfaqes sé pérdoruesit.

= Nése jo, mund ta nxirrni ajrin menjéheré.

= Nése po, sigurohuni gé dhoma ku déshironi té nxirrni
ajrin ka ajrim té mjaftueshém. Arsyeja: Né rast prishjeje,
gazi ftohés mund té rrjedhé né garkun e ujit dhe mé pas
né dhomé, kur nxirrni ajrin nga garku i ngrohjes i ujit té
ngrohté sanitar.

8.6 Pérfikjen e detyruar té kompresorit

Eshté e mundur gé funksionimi i kompresorit té fiket me forcé dhe té aktivizoni
funksionin Emergjenca pa ndonjé anomali, nése éshté e nevojshme.

Pér fikjen e detyruar té kompresorit shkoni te [9.5.2]: Cilésimet e instaluesit
> Emergjenca > Kompresori fikje e detyruar >aktivizuar.

Manuali referencé pér pérdoruesin 4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
2 R32 Split Series - Depozita e ujit té ngrohté sanitar (1801/230l)
5 4P779552-1 - 2025.01



9 | Hedhja

9 Hedhja

NJOFTIM
MOS provoni ta gmontoni veté sistemin: ¢montimi i sistemit, menaxhimi i ftohésit,

vajit dhe pjeséve té tjera DUHET té pérputhet me legjislacionin né fuqgi. Njésité
DUHET té trajtohen né njé vend pér trajtim té specializuar pér ripérdorim, riciklim
dhe rikuperim.
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10 Cilésimet pér instaluesin: Tabelat pér
plotésim nga instaluesi

10.1 Ndihmuesi i konfigurimit

Cilésimi

Plotésoni...

Sis

temi

Lloji i njésisé sé brendshme
(vetém pér lexim)

Lloji i rezistencés ndihmése
[9.3.1] (vetém lexim)

Tensioni [9.3.2]

Konfigurimi [9.3.3]

Kapaciteti hapi 1[9.3.4]

Kohématési i modalitetit té
shpejté [9.3.A]

Programi i tolerancés sé BUH
[9.3.B]

Funksionimi [9.3.8]

Emergjenca [9.5]

Dep

ozita

Ményra e ngrohjes [5.6]

Dezinfektim [5.7]

Maksimumi [5.8]

Histerezia [5.9]

Histerezia [5.A]

Setpointi i rehatisé [5.2]

Setpointi ECO [5.3]

Setpointi i ringrohjes [5.4]

Modaliteti i setpoint [5.B]

Lloji i kurbés né varési té
motit [5.E]

Modalitetet e funksionimit [5.G]

10.2 Menyja e cilésimeve

Cilésimi

‘ Plotésoni...

Inf

ormacion

Informacioni i shitésit [8.3]
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