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1 | Om detta dokument

1 Om detta dokument

Tack for att du valde att kopa den héar produkten. Tank pa:

= att ldsa igenom dokumentet noga innan du anvander anvandargranssnittet, for
basta mojliga prestanda.

= att fraga installatoren om vilka installningar som anvandes for att konfigurera
systemet. att kontrollera om installatéren har fyllt i tabellen for
installatorsinstaliningar. Om INTE, be installatoren att fylla i den.

= Forvara dokumentet for framtida referensbruk.
Malgrupp

Slutanvandare

Dokumentpaket
Detta dokument ingar i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:
= Allmanna sakerhetsféreskrifter:
- Sakerhetsanvisningar som du maste lasa fore installationen
- Format: Papper (i ladan fér inomhusenheten)
= Bruksanvisning:
- Snabbstartguide for grundlaggande anvandning

- Format: Papper (i ladan for inomhusenheten)
= Anvandarhandbok:

- Utforliga instruktioner i steg-for-steg och bakgrundsinformation for
grundldggande och avancerad anvandning

- Format: Digitala filer pa https://www.daikin.eu. Anvand sokfunktionen Q for att
hitta din modell.

= Installationshandbok - utomhusenhet:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lddan for utomhusenheten)
= Installationshandbok - inomhusenhet:

- Installationsanvisningar
- Format: Papper (i ladan for inomhusenheten)
= Installatorens referenshandbok:
- Forberedelser infor installationen, goda rad, referensuppgifter, ...

- Format: Digitala filer pa https://www.daikin.eu. Anvand sokfunktionen Q for att
hitta din modell.

De senaste versionerna av den medfdljande dokumentationen kan finnas pa
Daikins lokala webbplats eller genom din installator.

Originalinstruktionerna ar skrivna pa engelska. Alla 6vriga sprak ar oversattningar
av originalinstruktionerna.
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1| Om detta dokument

ONECTA-appen

Om din installator har stéllt in det kan du anvanda
ONECTA-appen for att styra och 6vervaka statusen for
ditt system. Mer information finns i:

PV DAIKIN

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

DR

[=]Z2ie

OBS!
Uppgradera den inbyggda programvaran i Daikin Altherma anvandargranssnitt till
den senaste versionen.

Brédsmulor

Brodsmulor (exempel: [5.6]) kan hjalpa dig att visa var i anvandargranssnittets
menystruktur du befinner dig.

1 |For att aktivera brodsmulorna: Tryck pa hjalpknappen pa ?
startskdrmen eller huvudmenyskarmen. Brodsmulorna visas i
skarmens 6vre vanstra horn.

2 | For att inaktivera brodsmulorna: Tryck pa hjalpknappen igen. ?

Detta dokument namner dven dessa brodsmulor. Exempel:

1 | Gatill [5.6]: Varmvattenberedare >Uppvarmningslogik. @-0

Detta betyder:

1 |Borja fran startskdrmen, vrid pa det vanstra vredet och ga till @0
Varmvattenberedare.

©)

r"' Varmvattenberedare

2 | Tryck pa det vanstra vredet for att 6ppna undermenyn. QO

3 | Vrid pa det vanstra vredet och ga till Uppvarmningslogik. @:--0

i);i: Uppvarmningslogik

4 |Tryck pa det vanstra vredet for att 6ppna undermenyn. QO

1.1 Betydelse av varningstexter och symboler

FARLIGT
Anger en situation som leder till dod eller allvarlig skada.

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 |4 DAIKIN Anvandarhandbok
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1 | Om detta dokument

FARLIGT: RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR

Anger en situation som kan leda till att du far en elchock.

FARLIGT: RISK FOR BRANNSKADA/SKALLNING

Indikerar en situation som kan orsaka brdnnskada/skallning pa grund av extremt
hoga eller laga temperaturer.

FARLIGT: RISK FOR EXPLOSION

Anger en situation som kan leda till en explosion.

VARNING

Anger en situation som kan leda till dod eller allvarlig skada.

VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

FARA

Anger en situation som kan leda till mindre eller mattliga skador.

OoBS!

Anger en situation som kan leda till skador pa utrustningen eller lokalen.

INFORMATION

Anger anvandbara rad eller ytterligare information.

SIS S S

Symboler som anvands pa enheten:

Symbol Férklaring

I::I—i] Las igenom installationshandbok och bruksanvisning samt
ledningsdragningsarket, fore installationen.

@ Las igenom servicehandboken innan underhalls- och
servicearbeten utfors.

[m] Mer information finns i installatér- och
— anvandarreferenshandboken.

‘ﬁ Enheten innehaller roterande delar. Var forsiktig vid service
eller inspektion av enheten.

Symboler som anvands i dokumentationen:

Symbol Forklaring
Indikerar en figurtitel eller en referens till den.
Exempel: " 1-3 figurtitel" betyder "figur 3 i kapitel 1".

@ Indikerar en tabelltitel eller en referens till den.

Exempel: "m 1-3 tabelltitel" betyder "tabell 3 i kapitel 1".

Anvéandarhandbok
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2 | Sakerhetsinstruktioner fér anvdandaren

2 Sakerhetsinstruktioner for anvandaren

Folj alltid foljande sakerhetsinstruktioner och foreskrifter.

2.1 Allmant
é VARNING
Kontakta din installatér om du INTE ar sdker pa hur du
anvander enheten.
é VARNING
Denna utrustning kan anvandas av barn fran 8 ar samt
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
funktion, eller brist pa erfarenhet och kunskap, om de har
fatt Overinseende eller instruktioner gallande saker
anvandning av utrustningen och dar inforstadda med
riskerna som ar forknippade med anvandningen.
Barn SKA INTE leka med utrustningen.
Rengdring och underhall av anvandare SKA INTE goras av
barn utan 6verinseende av vuxna.
é VARNING
For att forhindra elstdtar och eldsvada:
= Spola INTE av enheten.
= Vidror INTE enheten med blota hander.
= Placera INTE nagra foremal som innehaller vatten
ovanpa enheten.
é FARA
= Placera ALDRIG nagra foremal eller nagon utrustning
ovanpa enheten.
= Klattra INTE pa enheten och sitt eller sta INTE pa den.
= Enheter &r méarkta med féljande symbol:
[
Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska ldggas i
osorterat hushallsavfall. Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering
av systemet, hantering av kdldmedium, olja och andra delar MASTE goras av en
behorig installator i enlighet med gallande lagstiftning.
Enheter MASTE behandlas pa en specialiserad behandlingsanlaggning for
atervinning. Genom att sakerstélla en korrekt avfallshantering av produkten
bidrar du till att forhindra eventuella negativa konsekvenser for miljon och
manniskors hélsa. Du kan fa mer information av din installator eller kommunen.
CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 |4 DAIKIN Anvandarhandbok
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2 | Sdkerhetsinstruktioner for anvandaren

= Batterier ar markta med foljande symbol:

)4

Detta betyder att batteriet INTE far laggas i osorterat hushallsavfall. Om en
kemisk symbol ar tryckt under symbolen betyder denna kemiska symbol att
batteriet innehaller en tungmetall 6ver en viss koncentration.

Mojliga kemiska symboler ar: Pb: bly (>0,004%).

Uttjanta batterier MASTE behandlas vid en specialiserad behandlingsanliggning
for atervinning. Genom att sakerstalla en korrekt avfallshantering av uttjénta
batterier bidrar du till att forhindra eventuella negativa konsekvenser for miljon
och manniskors halsa.

2.2 Instruktioner for saker drift

‘@ VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL
Koldmediet i enheten ar brandfarligt.

é VARNING
Apparaten ska forvaras sa att mekaniska skada forhindras
och i ett valventilerat rum utan kontinuerliga
antandningskallor  (till  exempel: 6ppen eld, en
gasolvarmare eller ett elektriskt element som ar pa).

ﬁ VARNING
= Punktera EJ och brann EJ komponenter i

koldmediumcykeln.

= Anvand INGA rengdringsmedel eller andra metoder for
att paskynda avfrostningsprocessen adn de som
rekommenderas av tillverkaren.

= Observera att koldmediet i systemet ar luktfritt.

é VARNING
= Koldmedium i enheten ar brandfarligt men lacker i

normala fall INTE. Om koldmedium lacker ut i rummet
kan kontakt med en 6ppen laga resultera i eldsvada eller
att en skadlig gas avges.

= Stang AV alla uppvarmningsenheter med Oppen laga,
ventilera rummet och kontakta leverantdoren av
enheten.

= Anvand INTE enheten forran en servicetekniker slutfort

reparationen av den del dar koldmediumlackan
uppstatt.

Anvéandarhandbok
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2 | Sakerhetsinstruktioner for anvandaren

é VARNING

Lufta varmekrets for varmvatten. Innan du luftar ska du
kontrollera om & eller /N visas p& startskarmen i
anvandargranssnittet.

= Om inte kan luftningen pabdrjas omedelbart.

= Om det gor det bor du se till att det rum dar luftningen
ska sker ar tillrackligt ventilerat. Anledning: | handelse
av fel kan kéldmedie lacka i vattenkretsen och vidare in i
rummet nar luftning sker fran varmvattnets varmekrets.

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 |4 DAIKIN Anvandarhandbok
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3 | Om systemet

3 Om systemet

Beroende pa systemets layout kan det:

= Producera varmvatten

3.1 Komponenter i en typisk systemlayout

>oToO

A

&l

Varmepump for utomhusenheten
Varmvattenberedare (DHW)
Inomhusenhetens anvandargranssnitt
Tekniskt rum. Exempel: Garage.

Anvéandarhandbok
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4 | Snabbguide

4 Snabbguide

4.1 Anvandarbehorighetsniva

Mangden av information du kan lasa och redigera i menystrukturen beror pa din

anvandarbehorighetsniva:
= Slutanvandare: Standardlage

= Avancerad slutanvandare: Du kan ldsa och redigera mer information

For att andra anvindarbehorighetsniva

1 | Gatill [B]: Behorighetsniva. QO
B
8 Behdrighetsniva

2 | Ange géllande pinkod for anvandarbehorighetsnivan. —
= Bladdra igenom listan med siffror och dndra den valda siffran. O Qu,
= Flytta markoren fran vanster till hoger. -0
= Bekrafta pinkoden och fortsatt. QO

PIN-kod for anvandare

PIN-koden for Slutanvandare ar 0000.

Slutanvéndare

0000

PIN-kod for avancerad anvdndare

PIN-koden for Avancerad slutanvandare &ar 1234. Nu visas fler menyposter for

anvandaren.

Avancerad slutanvéndare

1234

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3

PDAIKIN
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4 | Snabbguide

4.2 Varmvatten

Hur du sétter PA eller stinger AV virmedrift i varmvattenberedaren

OBS!

Desinfektionsliget. Aven om du stinger AV varmedriften ([C.3]: Drift >
Varmvattenberedare), kommer fortfarande desinfektionslaget att vara aktivt. Om
du daremot stanger AV den nar desinfektionsfunktionen kors intraffar ett AH-00-fel.

1 | Gatill [C.3]: Drift > Varmvattenberedare. Qe+ O
cs3 Drift
Varmvattenberedare Av
2 |Stallin driften pa Pa eller Av. -0}

Andra tanktemperaturens borvirde

| laget End. atervarm. kan du anvédnda instéliningsskarmen for tanktemperatur
for att avlasa och justera varmvattentemperaturen.

1 Gatill [5]: Varmvattenberedare. (Qsc-O

5

[—J‘ Varmvattenberedare

2 |Justera varmvattentemperaturen. O---0O}

2|! b

— [+

(& 50 |

Varmvattenberedare

a Verklig varmvattentemperatur

b Onskad varmvattentemperatur

| andra lagen kan du bara visa instéllningsskdarmen och inte dndra den. | stéllet kan
du dndra instéllningarna for Temperatur komfortlagring [5.2], Temperatur
ekonomilagring [5.3] och Temperatur atervarmning [5.4].

INFORMATION

[

l | situationer dar en valdigt lag eller ingen varmvattenférbrukning forvantas kan ett
borvarde for tanktemperaturen pa <45°C resultera i kallare varmvattentemperaturer
an forvantat nar laget End. atervarm. anvidnds. | sadana situationer bor du véxla
till ett av féljande lagen:

® Endast schema

= Schema + atervarmning

Mer information

Mer information finns i:

Anvandarhandbok 4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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4 | Snabbguide

= "S.4 Hur du satter PA eller stanger AV driften" [» 20]
= "5.6 Hushallsvarmvattenkontroll" [» 22]

= "5.7 Forinstallda varden och scheman" [» 26]

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 | 4 DAIKIN Anvandarhandbok
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5 | Drift

5 Drift

5.1 Anvandargranssnitt: Oversikt

Anvandargradnssnittet har foljande komponenter:

a Statusindikator
b LCD-skdarm
¢ Vred och knappar

Statusindikator

Statusindikatorns LED-lampor ténds eller blinkar for att visa enhetens driftlage.

LED-lampa Lage Beskrivning

Blinkar blatt Vantelage Enheten arinte i bruk.

Fast blatt sken Drift Enheten &r i bruk.

Blinkar rott Felfunktion En felfunktion uppstod.
Se "8.1 For att visa hjalptexten i
hindelse av en felfunktion" [» 47] for
mer information.

LCD-skarm

LCD-skarmen har ett viloldge. Efter 15 minuters inaktivitet i anvandargranssnittet
slocknar skarmen. Ett tryck pa valfri knapp eller ett vrid pa nagot av vreden vacker

skdarmen igen.

Vred och knappar

Du anvander vred och knappar:

= FOr att navigera pa skarmarna, i menyerna och installningarna pa LCD-skdrmen

= For att stélla in varden

“ A ?

a b c d
Anvandarhandbok 4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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5 | Drift

Artikel

Beskrivning

Vanster vred

LCD-skarmen visar en bage pa skarmens vanstra sida nar du
kan anvdnda det vanstra vredet.

= 1@:-O: Vrid och tryck sedan pa det vanstra vredet. Navigera
i menystrukturen.

= 10---0: Vrid pa det vanstra vredet. Valj ett menyalternativ.

= @«-O: Tryck pa det vanstra vredet. Bekrafta ditt val eller ga
till en undermeny.

Tillbaka- «: Tryck for att ga tillbaka 1 steg i menystrukturen.

knapp

Hem-knapp | #: Tryck for att ga tillbaka till startskarmen.

Hjalp-knapp | ?: Tryck for att visa hjalptext relaterad till den aktuella sidan
(om sadan finns).

Hoger vred LCD-skarmen visar en bage pa skarmens hogra sida nar du

kan anvdnda det hogra vredet.

= O---@: Vrid och tryck sedan p& det hogra vredet. Andra ett
varde eller en instéallning som visas pa skarmens hogra sida.

= O--0): Vrid pa det hogra vredet. Navigera genom de
mojliga vardena och installningarna.

= O--@.: Tryck pa det hogra vredet. Bekrafta ditt val och ga
till ndsta menypost.

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
R32 Split Series - Varmvattenberedare (180 /230 1)
4P779552-1-2025.01
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5 | Drift

5.2 Menystruktur: dversikt dver anvandarinstallningarna

[5] Varmvattenberedare

[7.2] Tid/datum

Kraftfull drift (vdrmepump + elpatron i 30 minuter)
Temperatur komfortlagring
Temperatur ekonomilagring
Temperatur atervarmning
Scheman

Uppvéarmningslogik
Legionella

Hogsta varmvattentemperatur
Hysteres

Temperaturkontroll
Véderberoende kurva
Tolerans

Kurvtyp vaderberoende drift
Prioritetsschema

Driftlage

(*) Snabblagestimer

*k
ok
Hok

ok

ok

"k

")
(")
(")
(")
")
(")
(")
()

*k

A N

Timme
Minut

Ar

Manad
Dag
Sommartid
Format

[7.3] Semester

Aktivering
Fran
Till

[7.4] Tyst

[7] Anvandarinstaliningar

Sprak
Tid/datum
Semester
Tyst

(") Léage
Scheman

(**) Niva

(**) Begransningar

L1

[8] Information

Energidata
Felhistorik

Tel.nr. aterforséljare
Givare

Stélldon

Driftiagen

Om
Anslutningsstatus
Driftstimmar

[8.1] Energidata

Forbrukad energi
Producerad varme

| [B]Beharighetsniva

[C] Drift

Varmvattenberedare

(***)[D] Tradis gateway

Aktivera AP-lage

Starta om

WPS

Ta bort frdn molnet
Anslutning till hemnatverk
Molnanslutning

1AM Instaliningsskarm

(*) Endast tillampligt nar beredarens driftsldge ar snabb

(**) Endast tillgangligt for installator

(***) Galler endast nar WLAN har installerats
° INFORMATION
Instaliningarna kommer att vara synliga/dolda beroende pa de valda
installatorsinstallningarna och typen av enhet.
Anvandarhandbok 4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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5 | Drift

5.3 Mojliga skarmar: Oversikt

De vanligaste skarmarna ar féljande:

¢ Q-0 OR [0---0O

| 100

(o || [ES

c3 c4

a Startskdarmen

b Huvudmenyn

¢ Skdrmar pa lagre niva:
cl: Instéllningsskarm
c2: Detaljerad skarm med varden
c3: Skarm med vaderberoende kurva
c4: Skarm med schema

5.3.1 Startskarmen

Tryck pa knappen a for att ga tillbaka till startskarmen. Du ser en oOversikt om
enhetens konfigurering samt rums- och borvardestemperaturer. Endast de
symboler som ar aktuella for din konfigurering visas pa startskarmen.

e al a2 b ¢

I
i\ /‘/ ‘\ 26Feb2019 _|

A4 6 py |
o

o
n—— LT J 1,
g1 g|2
Mojliga atgarder pa den har skdarmen
©---0 Ga igenom huvudmenyns lista.
QO Ga till huvudmenyskarmen.
? Aktivera/inaktivera brodsmulor.
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5 | Drift

Artikel ‘ Beskrivning

a |Varmvatten

al éy Varmvatten
a2 6 | Uppmitt tanktemperatur®

b | Desinfektion/Kraftfull

& Desinfektionslage aktivt
A Kraftfullt driftldge aktivt
¢ |Nodfall
(o] Fel pa varmepump och systemdrift sker i Noddrift-lage.

d | Aktuellt datum och tid

e |Smart-energi

A Smart-energi anvands for narvarande vid
varmvattenberedning.

f |Utomhus/tyst lage

f1 (8) | Uppmitt utomhustemperatur®
f2 1) Tyst lage aktivt
f3 ®=] | Utomhusenhet

g |Inomhusenhet/varmvattenberedare

gl Varmvattenberedare

g2 bar Vattentryck

h |Semesterldge

) Semesterldage aktivt
i |Felfunktion
A En felfunktion uppstod.
/N Se "8.1 For att visa hjdlptexten i handelse av en

felfunktion" [» 47] for mer information.

@ Cirkeln ar gar om motsvarande funktion inte ar aktiv.

5.3.2 Huvudmenyn

Borja pa startskarmen och tryck pa ( @:«-0) eller vrid pa (t0---O) den vanstra ratten
for att 6ppna skarmen med huvudmenyn. Fran huvudmenyn kan du komma at
olika borvardesskdarmar och undermenyer.

2

& Behérighetsniva
¢ it

(25 var . a
O Anvandarinstéliningar
@ Information
a Vald undermeny
Anvéandarhandbok 4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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Mojliga atgarder pa den har skdarmen

@0 Ga igenom listan.
QO Oppna undermenyn.
? Aktivera/inaktivera lankstigar.
Undermeny Beskrivning
(0] L eller /N Larm Begransning: Visas endast om en felfunktion
intraffar.
Se "8.1 For att visa hjadlptexten i handelse av
en felfunktion" [» 47] for mer information.
[5] (#Varmvattenberedare |Stiller in varmvattenberedarens
tanktemperatur.
71 1O Ger tillgang till installningar som t.ex.
Anvandarinstdllningar |semesterldge och tyst lage.
(8] ® Information Visar data och information om
inomhusenheten.
[9] p Begransning: Endast for installatoren.

Installatorsinstallni
ngar

Ger tillgang till avancerade instéllningar.

A] @B Driftsattning Begransning: Endast for installatoren.
Utfor tester och underhall.
B8] |& Behorighetsniva Byter profil for den aktiva anvdndaren.
[l |Gorift Slar pa eller stanger av uppvarmnings-/
kylningsfunktion och varmvattenberedning.
[D] |F Tradlés gateway Begransning: Visas endast om ett tradlost LAN

(WLAN) har installerats.

Innehaller de installningar som behovs nar du
konfigurerar appen ONECTA.

5.3.3 Installningsskdrm

Installningsskdarmen visas for skdarmar som beskriver systemkomponenter som
behover ett installningsvarde.

Exempel

[5] Tanktemperaturskarm

5
+
[_.J.-.
50
Varmvattenberedare
Forklaring
d
a2 b2
e d d
at € b1
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Mojliga atgarder pa den har skdarmen

{00 Ga igenom undermenyns lista.
QO Ga till undermenyn.
OO} Justera och tillampa 6nskad temperatur automatiskt.
Artikel Beskrivning
Lagsta temperaturgrans al | Faststdlld av enheten

a2 |Begrdnsad av installatoren

Hogsta temperaturgrans bl | Faststdlld av enheten

b2 |Begrdnsad av installatoren

Aktuell temperatur c Mats av enheten

Onskad temperatur d | Vrid pa det hogra vredet for att
hoja/sénka (for End. atervarm.-
laget).

Undermeny e | Vrid eller tryck pa det vanstra

vredet for att ga till undermenyn.

5.3.4 Detaljerad skarm med varden

Exempel:
7.21 Tid/datum
! | Timme 1
Minut 30
L e

a Instdllningar
b Viarden
¢ Vald installning och varde

Mojliga atgarder pa den har skdrmen
100 Ga igenom listan 6ver installningar.
0@} Andra vardet.
O Q. Ga till nasta installning.
QO Bekrafta andringar och fortsatt.

5.4 Hur du satter PA eller stanger AV driften

5.4.1 Visuell indikator

Vissa av enhetens funktioner kan aktiveras eller inaktiveras separat. Om en
funktion &r inaktiverad blir motsvarande temperaturikon pa startskarmen
gratonad.

Anvandarhandbok 4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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Varmedrift i beredaren
a b

5 )

a Beredaren PA
b Beredaren AV

5.4.2 Sla PA eller AV

Varmedrift i beredaren

OBS!

Desinfektionsldget. Aven om du stinger AV varmedriften ([C.3]: Drift >
Varmvattenberedare), kommer fortfarande desinfektionslaget att vara aktivt. Om
du daremot stanger AV den nar desinfektionsfunktionen kors intraffar ett AH-fel.

1 | Gatill [C.3]: Drift > Varmvattenberedare. QO
C.3 Drift
Varmvattenberedare Av
2 |Stallin driften pa Pa eller Av. O3

5.5 Lasa av information

Hur du ldser av mer information

‘ 1 ‘Gé till [8]: Information. QO

MGoijlig avlasningsinformation

| menyn...

Kan du ldsa av...

[8.1] Energidata

Producerad energi och forbrukad
elektricitet

[8.2] Felhistorik

Felhistorik

[8.3] Tel.nr. aterfdrsdljare

Kontakt-/supportnummer

[8.4] Givare

Rumstemperatur, utomhustemperatur
framledningstemperatur...

[8.5] Stdlldon

Status/lage for varje stalldon

Exempel: Enhetens pump PA/AV

[8.6] Driftlagen

Aktuellt driftlage

Exempel: Avfrostnings-/oljereturlage
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| menyn... Kan du lasa av...
[8.7] Om Information om systemets version
[8.8] Anslutningsstatus Information om anslutningsstatus for
enheten, rumstermostaten och WLAN
[8.9] Driftstimmar Driftstimmar for specifika
systemkomponenter

5.6 Hushallsvarmvattenkontroll

5.6.1 Ateruppvirmningslige

| dteruppvarmningslaget kommer varmvattenberedaren kontinuerligt att varmas
upp till den temperatur som visas pa startskdarmen (t.ex: 50°C) nar temperaturen
sjunker under ett visst varde.

Tt
60°C 1
50°C
40°C
15°C b OO SRS
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Temperaturivarmvattenberedarens tank
t Tid
° INFORMATION
l Nar prioritetsschemat ar installt pa varmvattenberedaren (se

"5.9 Prioritetsschema" [» 35]) och varmvattenberedaren samtidigt befinner sig i
ldget ateruppvarmning ar risken for komfortproblem betydande. Om
ateruppvarmning sker ofta blir det langre avbrott i luftkonditioneringens
uppvarmnings-/kylningsfunktion.

INFORMATION

Tillampningen av  hysteres (mangden temperatursankning som  utloser
uppvarmningen) kan variera beroende pa om maltemperaturen ligger inom
utomhusenhetens driftomrade. Radfraga installatéren.

i @

INFORMATION

| situationer dar en valdigt 1ag eller ingen varmvattenforbrukning férvantas kan laget
End. atervarm. resultera i kallare varmvattentemperaturer &n férvantat. | sadana
situationer bor du vaxla till ett av foljande lagen:

i @

* Endast schema

= Schema + atervarmning

5.6.2 Schemalagt lage

| det schemalagda ldget kommer varmvattenberedarens tank att producera
varmvatten enligt ett schema. Basta tiden for att Iata tanken producera varmvatten
ar pa natten eftersom behovet av uppvarmning fran luftkonditioneringen da ar
lagre.

Exempel:

Anvandarhandbok v DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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Ted
60°C I
50°C
40°C s

15°C o m mm Bt

t

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Temperatur i varmvattenberedarens tank
t Tid

= Till en bdrjan ar varmvattenberedartemperaturen den samma som varmvattnets
temperatur som flédar till varmvattenberedaren (t.ex.: 15°C).

= KI 00:00 ar varmvattenberedaren installd for att varma upp vattnet till ett
forinstallt varde (t.ex.: Komfort = 60°C).

= P4 morgonen anvander du varmvattnet och varmvattenberedarens temperatur
sanks.

= KI 14:00 ar varmvattenberedaren installd for att varma upp vattnet till ett
forinstallt varde (t.ex.: Ekonomi = 50°C). Det finns nu varmvatten igen.

= P4 eftermiddagen och kvédllen anvander du varmvattnet igen och
varmvattenberedarens temperatur sanks igen.

= KI. 00:00 nasta dag upprepas cykeln.

5.6.3 Schemalagt lage + ateruppvarmningslage

| schemalagt ldge + ateruppvarmningsldge ar styrningen av varmvattenberedaren
densamma som i schemalagt ldge. Men nar varmvattenberedarens temperatur
sjunker under ett forinstéllt varde (=ateruppvarmningstemperatur — hysteresvarde,
till  exempel: 35°C), varms varmvattenberedaren upp tills borvardet for
ateruppvarmningen uppnas (till exempel: 45°C). Pa sa vis finns alltid en viss
minimimangd av varmvatten tillgdngligt.

Exempel:
Ted
60°C
50°C A
45°C 1
35°C A
15°C -
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Hushallsvarmvattentanktemperatur
t Tid
INFORMATION

i @

Tilldmpningen av  hysteres (mangden temperatursankning som  utloser
uppvarmningen) kan variera beroende pa om maltemperaturen ligger inom
utomhusenhetens driftomrade. Radfraga installatéren.

5.6.4 Anvanda kraftfull drift av varmvattenberedaren

Om kraftfull drift

Kraftfull drift (varmepump + elpatron i 30 minuter) gor det mojligt
att varma tappvarmvattnet med reservvarmaren. Anvand detta lage under dagar
da det gar at mer varmvatten an normalt.

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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5.6.5 Desinfektion

Hur du kontrollerar om kraftfull drift ar aktiv
Om 9 visas pa startskarmen &r kraftfull drift aktiv.

Aktivera eller inaktivera Kraftfull drift (varmepump + elpatron i 30
minuter) pa foljande satt:

1 Gatill [5.1]: Varmvattenberedare > Kraftfull drift QO
(vdarmepump + elpatron i 3@ minuter)

2 | Placera kraftfull drift i Ige Av eller Pa. Qa0

Anvandningsexempel: Du behdver mer varmvatten omedelbart

Du befinner dig i foéljande situation:
= Du har redan anvant det mesta av ditt varmvatten.

= Du kan inte vanta tills ndsta schemalagda atgard for att vdrma upp
varmvattenberedaren.

D3 kan du aktivera kraftfull drift. Varmvattenberedare borjar varma upp vattnet till
Komfort-temperaturen.

INFORMATION

o

l Nar kraftfull drift aktiveras kommer varmepumpen och reservvarmaren att arbeta
med maximal effekt. Om kraftfull drift aktiveras for ofta for varmvattenberedning kan
frekventa och langa avbrott i uppvarmning/kylning via luftkonditionering intraffa.

Desinfektionsfunktionen desinficerar varmvattenberedaren genom att regelbundet
hdja varmvattnet till en viss temperatur.

FARA
Den lokala instiliningen av desinfektionsfunktionen MASTE géras av installatéren,
enligt gallande lagstiftning.
# Kod Beskrivning
[5.7.1] [2-01] Aktivering:
= 0: Nej
= 1:Ja
[5.7.2] [2-00] Driftdag:
= 0:Varje dag
= 1: mandag
= 2:tisdag
= 3:onsdag
= 4: torsdag
= 5: fredag
= 6:16rdag
= 7:sondag
[5.7.3] [2-02] Starttid
[5.7.4] [2-03] Maltemperatur
60°C
Anvéndarhandbok P DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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# Kod Beskrivning
[5.7.5] [2-04] Varaktighet:
40~60 minuter
Tonw A
[2-03] [2-04]
<>
TH“
TU
— ¢ : : >
00.00 0100 ’’ 2200 23.00° 24.00 t
[2-02]

DHW Varmvattentemperatur
T, Anvdndarens borvardestemperatur
T, Hogborvardestemperatur [2-03]
t Tid

VARNING
Var medveten om att hushallsvarmvattentemperaturen vid varmvattenkranen

kommer att motsvara det varde som anges i lokal instdllning [2-03] efter en
desinfektionsoperation.

Om den hoga hushallsvarmvattentemperaturen kan innebara en potentiell risk for
skador pa manniskor ska en blandningsventil (anskaffas lokalt) installeras vid
hushallsvarmvattenberedarens utloppsanslutning. Blandningsventilen ska sakerstalla
att varmvattentemperaturen vid varmvattenkranen aldrig Overstiger ett angivet
maxvdrde. Den maximalt tilldtna varmvattentemperaturen ska anges enligt gallande
lagstiftning.

[5.7.5] INTE avbryts av varmvattenbehov i hushallet.

OBS!

Desinfektionsldget. Aven om du stinger AV varmedriften ([C.3]: Drift >
Varmvattenberedare), kommer fortfarande desinfektionslaget att vara aktivt. Om
du daremot stanger AV den nar desinfektionsfunktionen kors intraffar ett AH-fel.

FARA
Se till att desinfektionsfunktionens starttid [5.7.3] med definierad varaktighet pa

° INFORMATION

l Om felkoden AH genereras, men desinfektionen inte avbrots vid tappning av
varmvatten, rekommenderas foljande atgarder:

= Nar End. atervarm. eller Schema + atervarmning ar valt rekommenderas
det att stélla in desinfektionen sa att den startar minst 4 timmar efter den sista
stora, forvantade varmvattentappningen. Starten kan stdllas in  med
installatorinstallningarna (desinfektionsfunktion).

* Nar laget Endast schema ar valt rekommenderas det att programmera en
Ekonomi-atgédrd 3 timmar fore den schemalagda starten av desinfektionen sa att
tanken kan férvarmas.

° INFORMATION

l Desinfektionen startas om nar varmvattentemperaturen sjunker 5°C under den
installda desinfektionstemperaturen inom dess tidsintervall.
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5.7 Forinstallda varden och scheman

5.7.1 Hur du anvander forinstallda varden

Om forinstallda varden

For vissa installningar i systemet kan du definiera forinstallda varden. Du behover
vara ange dessa varden en gang och sedan ateranvanda vardena pa andra skdrmar,
till exempel schemalaggningsskarmen. Om du sedan vill dndra ett varde, behover
du endast gora det for en funktion.

Mojliga forinstallda varden

Du kan stélla in foljande anvandardefinierade forinstallda varden:

Forinstallt varde Var det anvédnds
Maltemperatur i [5.2] Temperatur |Du kan anvanda dessa forinstallda
tanken, komfortlagring |varden under [5.5] Scheman (skdrmen
Driftlage, med veckoschema for VVB-tank) om

[5.3] Temperatur

Snabbligestimer ekonomilagring

VVB-tanklaget ar ett av foljande:
= Endast schema

= Schema + atervarmning

[5.4] Temperatur |Programvaran anvdnder detta
atervarmning forinstallda varde om VVB-tankldget ar

Schema + atervarmning

[5.G] Driftldge |Du kan valja tva olika typer av
varmvattenberedning som ror
toleransen for reservvarmaren:

= Effektiv
= Snabb

[5.H] Detta tidsintervall ar endast tillampligt
Snabblagestimer |om "Snabb " véljs som Driftlage. Tre
forinstallda tidsintervaller kan véljas:

= Turbo (10 minuter)
= Normal (20 minuter)
= Ekonomisk (30 minuter)

Forutom de anvandardefinierade forinstallda vardena, innehaller systemet ocksa
vissa systemdefinierade forinstallda varden som du kan anvanda vid
programmering av scheman.

Exempel: In [7.4.2] Anvandarinstallningar > Tyst > Scheman (veckoschema for
nar enheten maste anvanda respektive niva for tyst lage), du kan anvanda féljande
systemdefinierade forinstéllda varden: Tyst/Tystare/Tystast.

5.7.2 Hur du anvander och stéller in scheman

Om scheman

Beroende pa ditt systems layout och gjorda instéllningar kan scheman for flera
kontroller vara tillgangliga.

Du kan... Se...
Stéll in om en specifik kontroll maste agera "Aktiveringsskarm" under
efter ett schema. "Méjliga scheman" [» 27]
Anvéandarhandbok 4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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Du kan... ‘ Se...

Vilja vilket schema du vill anvanda nu for en specifik kontroll. Systemet innehaller
vissa fordefinierade scheman. Du kan:

Kontrollera vilket schema som é&r valt for "Schema/kontroll" under
narvarande. "Mojliga scheman" [» 27]

Stélla in dina egna scheman om du inte ar |= "M0djliga  atgdrder"  under
nojd med fordefinierade scheman. "Mojliga scheman" [» 27]
Atgarderna du kan stalla in ar = "573 Schemaskirm:
kontrollspecifika. Exempel" [ 28]

MGojliga scheman

Tabellen innehaller foljande information:

= Schema/kontroll: Denna kolumn visar var du kan se aktuellt schema for specifik
kontroll. Vid behov kan du:

- Stélla in ditt eget schema. Se "5.7.3 Schemaskarm: Exempel" [» 28].

= Fordefinierade scheman: (Om tillampligt) fordefinierade scheman i systemet for
specifik kontroll. Du kan vid behov stélla in ditt eget schema.

= Aktiveringsskdarm: For de flesta kontroller ar ett schema endast effektivt om det
aktiveras pa motsvarande aktiveringsskdarm. Denna post visar var du ska aktivera

det.
= Mojliga atgarder: Atgarder som du kan anvanda nir du programmerar ett
schema.
Schema/kontroll Beskrivning
[5.5] Varmvattenberedare > |Fordefinierade scheman: Ej tillampligt
Scheman Aktiveringsskdarm: Ej tillamplig. Detta schema
Schema for temperatur i aktiveras automatiskt om VVB-ldget ar installt till
varmvattentanken efter ditt ett av foljande:
normala varmvattenbehov. = Endast schema
= Schema + atervarmning
Mojliga atgarder:
= Komfort: Nar tanken ska borja varma upp till
anvandardefinierat forinstallt varde [5.2]
Temperatur komfortlagring.
= Ekonomi: Néar tanken ska borja varma upp till
anvandardefinierat forinstéllt varde [5.3]
Temperatur ekonomilagring.
= Stoppa: Nar tanken ska stoppa
uppvarmningen, dven om onskad
tanktemperatur inte ar uppnadd.
Obs: | Schema + atervarmning-liget beaktar
systemet dven det anvandardefinierade
forinstallda vardet [5.4] Temperatur
atervarmning.
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Schema/kontroll

Beskrivning

[5.F] Varmvattenberedare >
Prioritetsschema

Schema for utomhusenheten
for att bestdmma prioriteten
mellan varmvattenberedarens
drift och luftkonditionering

Fordefinierade scheman: Varmvatten har
prioritet for varje manad

Aktiveringsskarm: Ej tillamplig. Detta schema
anvands endast ndar mer an en inomhusenhet
(t.ex. 1 tank + 1 luftkonditioneringsenhet) ar
ansluten till utomhusenheten.

Mojliga atgarder:
= VWWB: Om det finns begdranden fran flera
inomhusenheter samtidigt kommer

utomhusenheten att prioritera
varmvattenproduktion.

= Luftkonditionering: Om det finns
begdranden fran flera inomhusenheter
samtidigt kommer utomhusenheten att
prioritera luftkonditioneringsdrift (kyla/
varme).

[7.4.2]
Anvandarinstallningar >
Tyst > Scheman

Schema for nar enheten ska
anvanda det tysta laget.

Férdefinierat schema: Ej tillampligt
Aktiveringsskarm: [7.4.1] Lage (endast
tillganglig for installatorer).

Mojliga atgarder: Du kan anvédnda foljande
systemdefinierade forinstallda varden:

= Av

= Tyst

= Tystare

= Tystast

Se "Om det tysta laget" [» 38].

5.7.3 Schemaskarm: Exempel

Det har exemplet visar hur ett tankuppvarmningsschema stalls in.

Stdlla in ett schema: oversikt

Exempel: Du vill programmera foljande schema:

Anvandardef.

man [ — — ]
tis [ — — ]
ons [ — — ]
tor [ — — ]
fre [ — — ]
16r [ — ]

Ga till schemat.

2 (valfritt) Rensa innehallet for hela veckans schema eller innehallet for ett valt

dagschema.

Programmera schemat for mandag.

Kopiera schemat till de andra veckodagarna.

Programmera schemat fér 16rdag och kopiera det till sondag.

For att ga till schemat

1 | Gatill [5.5]: Varmvattenberedare > Scheman. QO
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Rensa innehallet fér veckans schema

Vilj det aktuella schemats namn. Qe+ O
Anvandardef.
man ] — — ]
tis e ——— |
ons e ——— |
tor e —— |
fre e ——
16r e ——
soén e —— |
Valj Radera. @O
ﬁ Radera
Valj OK for att bekrafta. QO
a innehallet for ett dagschema
Vilj den dag du vill rensa innehallet for. Till exempel fredag @O
Anvandardef.
man I s — i )
tis o — s — ]
ons o — s — ]
tor o — — ]
fre o — — ]
[[]g e ——— |
son e ——— |
Valj Radera. Q-0
w Radera
B Redigera
Kopiera
Valj OK for att bekrafta. Q-0
tt programmera schemat for mandag
Valj mandag. @O
Anvéandardef.
man o——————
tis o——————
ons o——————
tor o—————————
fre o—————————
16r o—————————
soén o——————
Vialj Redigera. @O
i Radera
[% Redigera
Kopiera
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Anvand det vanstra vredet for att vélja en post och redigera
posten med det hogra vredet. Du kan programmera upp till 4
atgarder per dag.

o—=———=="T1mén
24

0 12
6:00 Comfort 22:00 Eco
8:30 Eco
17:30 Comfort

Obs: For att rensa en atgard staller du in dess tid till tiden for
foregdende atgard.

©---O
[OIXXIO)]

Bekrafta andringarna.

Resultat: Schemat for mdndag ar bestdmt. Vardet for den
senaste dtgdrden ar giltigt tills ndsta programmerade atgard. |

Den senast programmerade atgarden ar daremot giltig fram till
den forsta atgarden nasta mandag.

detta exempel &r mandag den forsta dagen du programmerade.

tt kopiera schemat till de andra veckodagarna

Vélj mandag.

Anvéandardef.
[T T e — 5]

QO

Vilj Kopiera.

Il Radera
@ Redigera
Kopiera

Resultat: Bredvid den kopierade dagen visas "C".

@O

Vélj tisdag.

Anvandardef.
[T T o e —— o}

QO
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4 |ViljKlistra in. @0

w Radera
2 Redigera
Kopiera
E) Kiistra in

Resultat:

Anvéandardef.

5 |Upprepa denna atgard for alla 6vriga veckodagar. —

Anvéndardef.
man O == nC
tis I s i
ons I — — ]
tor I — — ]
fre I — —
18r [ —

For att programmera schemat for I6rdag och kopiera det till séndag

1 |Valj lordag. QO
2 |ViljRedigera. QO
3 |Anvand det vanstra vredet for att valja en post och redigera 100
posten med det hogra vredet. O

OO man

0 12 24

08:00 Comfort

23:00 Eco
4 | Bekréafta andringarna. QO
5 |Vilj 1ordag. Q-0
6 |ValjKopiera. QO
7 |Valj sondag. @O
8 |ValjKlistra in. @0

Resultat:
Anvéandardef.

man o — — ]

tis ] — — ]

ons ] — — ]

tor ] — — ]

fre o — s — ]

16r [ —— o}

son | —e )
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5.8 Vaderberoende kurva

5.8.1 Vad ar en vaderberoende kurva?

Vaderberoende drift

Enhetens drift ar "vaderberoende" om oOnskad tanktemperatur faststélls
automatiskt av utomhustemperaturen. Den &r darfér ansluten till en
temperaturgivare pa byggnadens norra vagg. Om utomhustemperaturen sjunker
eller stiger kompenserar enheten for det omedelbart. Darmed behdver enheten
inte invanta feedback fran termostaten for att hoja eller sénka temperaturen i
beredaren. Eftersom den reagerar snabbare forhindras stora hdjningar och
sankningar av vattentemperaturen vid upptappningsstallen.

Fordel

Vaderberoende drift minskar energiférbrukningen.

Vaderberoende kurva

For att kunna kompensera for temperaturskillnader forlitar sig enheten pa dess
vaderberoende kurva. Kurvan definierar hur hog temperaturen i tanken eller
framledningsvattnet maste vara vid olika utomhustemperaturer. Eftersom kurvans
lutning beror pa lokala forhallanden sasom klimat och byggnadens isolering kan
kurvan justeras av en installator eller av anvandaren.

Typer av vaderberoende kurva

Det finns 2 typer av vaderberoende kurvor:

= 2-punktskurva

= Lutningskalibrerad kurva

Vilken typ av kurva du anvander for att gora justeringar beror pa vad du sjalv
foredrar. Se "5.8.4 Anvanda vaderberoende kurvor" [» 34].

Tillgénglighet

Den vaderberoende kurvan ar inte tillganglig for:

= Tank

INFORMATION

°
l For vaderberoende drift ska du konfigurera borvéardet for tanken pa ratt satt. Se
"5.8.4 Anvanda vaderberoende kurvor" [» 34].

5.8.2 Lutningskalibrerad kurva

Lutning och offset

Definiera den vaderberoende kurvan genom lutning och offset:

= Andra lutningen for att hoja eller sénka tankens maltemperaturen fér att uppna
olika omgivningstemperaturer. Om t.ex. vattentemperaturen i tanken vanligtvis
ar lagom men for kall vid ldga omgivningstemperaturer, hojer du lutningen sa att
tanktemperaturen varms upp mer vid lagre omgivningstemperaturer.

= Andra offset for att i lika hog grad hoja eller sinka maltemperaturen i tanken for
att uppna olika omgivningstemperaturer. Om t.ex. tanktemperaturen alltid ar lite
for kall vid olika omgivningstemperaturer, vaxlar du upp offset for att pa samma
satt hoja maltemperaturen i tanken for alla omgivningstemperaturer.

Anvéandarhandbok
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Exempel

Vaderberoende kurva nar lutning ar vald:

X1 X2

e

Vaderberoende kurva nar offset ar vald:

Ij —a ---b

X1 X2 A
Artikel Beskrivning
a Vaderberoende kurva fére andringar.
b Vaderberoende kurva efter dndringar (som exempel):
= Nar lutningen andras ar den nya temperatur som foéredras vid X1
ojamnt hogre dn den temperatur som foredras vid X2.
= Nar offset dndras ar den nya temperatur som foredras vid X1
jamnt hogre som den temperatur som foredras vid X2.
c Lutning
d Offset
X1, X2 Exempel pa utomhustemperatur
Y1, Y2,Y3, | Exempel pa dnskad tanktemperatur. Ikonen motsvarar
Y4 varmvattenberedaren:
. Ij: Varmvattenberedare

Mojliga atgarder pa den har skirmen

©---0 Valj lutning eller offset.
O---03 Hoj eller sank lutning/offset.
O Q. Nér lutning ar vald: stall in lutning och ga till offset.

Nar offset ar vald: stall in offset.

Q-0 Bekrafta andringar och aterga till undermenyn.

5.8.3 2-punktskurva

Definiera den vaderberoende kurvan med dessa tva instéllningar:

= Borvarde (X1, Y2)
= Borvarde (X2, Y1)

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 | 4 DAIKIN
R32 Split Series - Varmvattenberedare (180 /230 1)
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Exempel
0
Y2
Y1
X1 X2 VA
Artikel Beskrivning

X1, X2 Exempel pa utomhustemperatur

Y1, Y2 Exempel pa onskad tanktemperatur. Ikonen motsvarar
varmvattenberedaren:

. EI: Varmvattenberedare

Mojliga atgarder pa den har skdrmen

{0::-0 Ga igenom temperaturerna.
0@} Andra temperaturen.

O Q. Ga till nasta temperatur.

QO Bekrafta andringar och fortsatt.

5.8.4 Anvanda vaderberoende kurvor

Stéll in vaderberoende kurvor enligt foljande:

Definiera borvardeslaget

For att anvanda den vaderberoende kurvan maste du definiera aktuellt
borvardeslage.

Ga till bérvardeslaget ... Stall in borvardeslaget som ...
Tank
[5.B] Varmvattenberedare > Begransning: Endast tillgangligt for
Temperaturkontroll installatorer.
Vaderberoende

Andra typ av viderberoende kurva

For att andra typen av vaderberoende kurva for beredaren, ga till [5.E]
Varmvattenberedare > Kurvtyp vaderberoende drift

Begransning: Endast tillgangligt for installatorer.

Andra viderberoende kurva

Zon Ga till ...

Tank Begransning: Endast tillgangligt for
installatorer.

[5.C] Varmvattenberedare >
Vaderberoende kurva

Anvéandarhandbok
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INFORMATION
Hogsta och lagsta installningar

i @

Du kan inte stélla in kurvan med temperaturer som ar hogre eller lagre an angivet
hogsta och lagsta borvardet for tanken. Nar det hogsta eller lagsta borvardet uppnas
planar kurvan ut.

Finjustera den vaderberoende kurvan: lutningskalibrerad kurva

| foljande tabell beskrivs hur du finjusterar den vaderberoende kurvan for tanken:

Varmvattentemperaturen ar ... Finjustera med lutning och
offset:

utomhustemperaturer |utomhustemperaturer

Vid vanliga Vid kalla Lutning Offset

Varm OK T N
Varm Kall T N
Varm Varm - Np

Se "5.8.2 Lutningskalibrerad kurva" [» 32].

Finjustera den vaderberoende kurvan: 2-punktskurva

| foljande tabell beskrivs hur du finjusterar den vaderberoende kurvan for

beredaren:
Varmvattentemperaturer ar ... Finjustera med installningar:
Vid vanliga Vid kalla y2@ | y1l | x1® | x2®
utomhustemperaturer | utomhustemperaturer
OK Kall T - T -
OK Varm N} - J -
Kall OK - ™ - ™
Kall Kall T T T T
Kall Varm ) ™ d n
Varm OK - Ny - N2
Varm Kall ™ N ™ N
Varm Varm N2 N2 N2 N%

@ Se "5.8.3 2-punktskurva" [» 33].

5.9 Prioritetsschema

Prioritet pa luftkonditionering eller varmvatten

Nar flera inomhusenheter dr anslutna till utomhusenheten kan anvdndaren stalla in
anvandargranssnittet for varje manad om du vill satta VVB eller luftkonditionering
(Luftkonditionering) som prioritet. Detta avgdr hur utomhusenheten kommer
att reagera om flera inomhusenheter begars i drift samtidigt.

= Om VVB ar installd som prioritet kan utomhusenheten besluta att arbeta for VVB i

forsta hand, medan under kylningssasongen stoppas Luftkonditionering-drift
eller under uppvarmningssasongen stoppas eller balanseras
Luftkonditionering-drift beroende pa varmelasten i systemet. | detta fall, nar

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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VVB-driften ar klar eller inte langre ar inom driftomradet for varmepumpen kan
utomhusenheten vaxla till Luftkonditionering (kyla eller varme).

= Om Luftkonditionering ar instélld som prioritet kan utomhusenheten besluta
att driva endast Luftkonditionering, varpa reservvarmaren kan starta for VVB-
beredning. Nar Luftkonditionering-driften (kyla) stdngs av eller
Luftkonditionering-driften (varme) ar klar, kan utomhusenhetens
varmepump vaxla till VVB.

Vilja prioritetsschema

1 | Gatill [5.F] Varmvattenberedare > Prioritetsschema. QO
2 | Valj vilken manad du vill stélla in. HAe)
Prioritetsschema
januari VVB
februari VVB
mars VVB
3 | Vélj prioritetsschema for den manaden. O+ QW
Prioritetsschema
januari VVB
februari Luftkonditionering
mars VVB

Exempel pa mojliga resultat baserat pa schemalagt prioritetsschema &r enligt

foljande:
om... D34 ar virmepumpsdriften = ... @
Vilket ar Begdran om Kan
prioriteringen| luftkondition | utomhuse
? ering ar ... nheten
gora bade
och?®
Varmvattenb |Kylning - Varmvattenberedare, nar
eredare luftkonditionering ar pausad
Uppvarmning |Ja Varmvattenberedare och
luftkonditionering tillsammans
Nej Varmvattenberedare, nar
luftkonditionering ar pausad
Luftkondition | Kylning - Luftkonditionering, medan
ering varmvattenberedning sker via
reservvarmare
Uppvarmning |Ja Varmvattenberedare och
luftkonditionering tillsammans
Nej Luftkonditionering, medan
varmvattenberedning sker via
reservvarmare

@ Tillampligt om begéran om varmvattenberedning och luftkonditionering sker samtidigt nar
utomhustemperaturen och tankens maltemperatur ligger inom driftomradet for
utomhusenheten.

®) Beslutas av utomhusenheten.
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5.10 Driftlage

INFORMATION

Om reservvarmaren alltid tar 6ver varmelasten for varmvattenberedaren pa grund av
installningen av  Prioritetsschema till Luftkonditionering, kommer
elforbrukningen att stiga markbart. Under de manader da uppvarmning/kylning via
|uftkonditionering dar mindre viktigt rekommenderas att stalla in Prioritetsschema
till VVB.

i @

INFORMATION

Om VVB ar installd som prioritet och frekvent varmvattenberedning forvantas, finns
det risk for komfortproblem pa grund av avbrott i luftkonditioneringsdrift. Under de
manader da uppvarmning/kylning via luftkonditionering &r mer viktigt
rekommenderas att stélla in Prioritetsschema till Luftkonditionering.

i @

Vilja driftlage for VVB.

1 |Gatill [5.G] Varmvattenberedare >Driftlage QO

Beroende pa om tidig drift via reservvarmare 6nskas gar det att valja mellan tva
VVB-driftlagen enligt foljande:

= Effektiv: Uppvarmning via reservvarmare tillats endast nar utomhusenheten
inte  kan utféra VVB-drift (t.ex vattentemperaturen ligger utanfor
utomhusenhetens driftsintervall eller nar utomhusenheten beslutar att endast
utfora Luftkonditionering-drift —se "5.9 Prioritetsschema" [» 35])

= Snabb: Uppvdrmning via reservvdrmare tillats antingen efter en viss tid efter
start av VVB-drift (se nedan) eller ndr utomhusenheten inte kan utféra VVB-drift.

Snabbldgestimer

Néar du valjer ldget Snabb kan anvandaren vélja mellan 3 forinstéllda tidsintervaller
efter vilka reservvdarmaren kan aktiveras efter starten av VVB-drift:

= Turbo: 10 minuter

= Normal: 20 minuter

= Ekonomisk: 30 minuter

Nar laget Effektiv valjs anvands inte Snabblagestimer.

INFORMATION

°
l Né&r tankdesinfektion utférs med laget Effektiv kan reservvarmaren fortfarande
starta efter 20 minuter for att hjalpa varmepumpen.

5.11 Installning av energimataren

= Foljande data kan ldsas av med anvdndargranssnittet:
- Producerad varme

- Forbrukad energi
= Du kan lasa av energidata:

- For varmvattenberedarenproduktion

CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
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5.11.1 Producerad varme

= Du kan lasa av energidata:

- Per tva timmar (for de senaste 48 timmarna)

- Per dag (for de senaste 14 dagarna)

- Per manad (for de senaste 24 manaderna)

- Totalt sedan installationen

INFORMATION

noggrannheten kan inte garanteras.

[ ]
l Berakningarna for producerad varmen och férbrukad energi ar uppskattningar och

INFORMATION

i @

automatiskt.

De givare som anvands for att berdkna den producerade varmen kalibreras

= Producerad varme berdknas internt, baserat pa:

- Framledningstemperaturen och ingaende vattentemperatur

- Flédeshastighet

= Installation och konfigurering: Ingen ytterligare utrustning behdovs.

5.11.2 Forbrukad energi

Foljande metoder kan anvandas for att avgora forbrukad energi:

= Berakning

Berakna férbrukad energi

= Forbrukad energi berdknas internt, baserat pa:

- Utomhusenhetens faktiska ineffekt

- Instélld kapacitet for reservvarmaren

- Spanning

= Instéllning och konfiguration: for att fa korrekt energidata, mata kapaciteten
(resistansmatning) och stélla in kapaciteten med anvandargranssnittet for
reservvarmaren (steg 1).

5.12 Andra funktioner

5.12.1 Hur du stéller in tid och datum

1

Ga till [7.2] Anvandarinstallningar > Tid/datum.

O

5.12.2 Hur du anvander det tyst laget

Om det tysta laget

Du kan anvanda det tysta laget for att minska ljudet fran utomhusenheten. Detta
betyder ocksa att uppvarmnings-/kylningskapaciteten kommer att sdnkas. Det tysta
laget har flera nivaer.

Installatoren kan:

= Inaktivera det tysta laget helt och hallet

Anvéandarhandbok
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= Aktivera en niva for tyst ldage manuellt

= GoOr det mojligt for anvandaren att programmera schemalagt tyst lage

= Konfigurera begransningar baserat pa lokala bestammelser

Om det aktiveras av installatéren kan anvdandaren programmera schemalagt tyst

lage.

INFORMATION

i

ligger under noll grader.

Vi rekommenderar INTE anvéndning av den tystaste nivan om utomhustemperaturen

Hur du kontrollerar om det tysta laget ar aktiverat

Om (@ visas pa startskarmen sa

Hur du anvander det tysta laget

ar tyst lage aktivt.

1 |Gatill [7.4.1]: Anvandarinstallningar > Tyst > Lage. @O
2 | Gor en av foljande: —
Om duvill... Da...
Inaktivera det tysta ldget helt | Valj Av. @O
och hallet Resultat: Enheten kors aldrig i tyst
ldge. Anvandaren kan inte dndra
detta.
Aktivera en niva for tyst lage ValjManuell. QO
manuellt G4 till [7.4.3] Niva och valj lamplig Q-0
niva for tyst lage. Exempel:
Tystast.
Resultat: Enheten kors alltid i vald
niva for tyst lage. Anvandaren kan
inte andra detta.
= Gor det mojligt  for|Valj Automatisk. QO
anvandaren ) |att Resultat:
programmera schemalagt .
tyst lage, OCH/ELLER Anvandaren  (eller du) kan
. o programmera schemat under
= Konfigurera tzegransnlngar [7.4.2] Scheman. Mer information
base"rat pa lokala| o, schemaldggning  finns i
bestdmmelser "5.7.3 Schemaskarm:
Exempel" [» 28].
= Du kan konfigurera begrénsningar
under [7.4.4] Begransningar. Se
nedan.
= Mojliga resultat for tyst lage skiljer
sig at beroende pa schemat (om
programmerat) och
begrénsningarna (om aktiverade/
definierade). Se nedan.
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Konfigurera begransningar

1 | Aktivera begransningarna. QO

Gatill [7.4.4.1]: Anvandarinstallningar > Tyst >
Begransningar > Aktivera och vilj Ja.

2 | Definiera begrdansningarna (tid + niva) som ska anvandas fore e
lunch (AM):

= [7.4.42]Ej tillaten tid formiddag
Exempel: Fran kl. 9 till 11 pa férmiddagen.

= [7.4.43]Ej tillaten niva formiddag
Exempel: Tystare

3 | Definiera begrdansningarna (tid + niva) som ska anvandas efter {Qs:+O
lunch (PM):

= [7.4.4.4]Ej tillaten tid eftermiddag
Exempel: Fran kl. 15 till 19 pa eftermiddagen.

= [7.4.45] Ej tilldten nivd eftermiddag
Exempel: Tystast

Mojliga resultat nar tyst ldge ar installt pa Automatisk

Oom... Tyst lage =...
Begransningar | Begransningar Schema
aktiverade? (tid + niva) |programmerat

definierade? ?
Nej Ej tillampligt Nej AV
Ja Foljer schema
Ja Nej Nej AV
Ja Foljer schema
Ja Nej Foljer begrdnsningar
Ja = Under begriansad tid: Om

begransningsnivan ar
strangare an  schemalagda
nivan, foljs begransningarna. |
annat fall foljs schemat.

= Utanfor begransad tid: Foljer
schema.

5.12.3 Hur du anvander semesterlaget

Om semesterlaget

Nar du aker pa semester kan du anvanda semesterlaget for att avvika fran dina
normala scheman utan att behova dndra dem. Nar semesterlaget ar aktivt stangs
varmvattendriften av. Desinfektionsdriften ar fortfarande aktiv.

Typiskt arbetsflode

Anvandning av semesterlaget bestar vanligtvis av foljande steg:
1 Aktiverar semesterlaget.

2 Stéllain start- och slutdatum for semestern.
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Hur du kontrollerar om ett semesterlage ar aktiverat och/eller kors

Om L1l visas pa startskarmen sa ar semesterlaget aktivt.

Stalla in semesterlaget

1 | Aktivera semesterlaget. —

= Ga till [7.3.1]: Anvandarinstdllningar > Semester > QO
Aktivering.

7.3.1

Aktivering
Fran
Till

= Valj Pa. QO

2 | Ange den forsta dagen for semestern. —

= Gatill [7.3.2]: Fran. @O
= Valj ett datum. {@--:0

0@}
= Bekrafta dndringarna. Q:-O

3 |Ange den sista dagen for semestern. —

= Gatill [7.3.3]: Till. 1Qe-O
= Valj ett datum. ©---0

O---03
= Bekrafta dndringarna. Q4O

5.12.4 Anvanda WLAN

INFORMATION

Begransning: WLAN-installningar syns endast nar en WLAN-kassett installeras i
anvandargranssnittet.

i @

Om WLAN-kassetten

WLAN-kassett ansluter systemet till internet. Som anvandare kan du sedan styra
systemet via ONECTA-appen.

For detta kravs foljande komponenter:

JZANNN

A\

(4
a | WLAN-kassett WLAN-kassetten maste installeras i
anvandargranssnittet.
b |Router Anskaffas lokalt.
CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3 | 4 DAIKIN Anvandarhandbok
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¢ |Smarttelefon+app ONECTA-app maste installeras pa anvandarens

- smarttelefon. Se:
DAIKIN |
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

DR

[=] 5

Konfiguration

Folj instruktionerna i appen for att konfigurera ONECTA-appen. Foljande atgarder
och information kravs i anvandargranssnittet nar detta utfors:

D

[D] Tradlos gateway

& Behbrighetsniva

( oritt . .
2 Tradiss gatoway [D.1] Aktivera AP-ldge
&Larm [D2 Star\ta om

@ Rum

]
]
[D.3] WPS

[D.4] Ta bort fran molnet

[D.5] Anslutning till hemnatverk
[D.6] Molnanslutning

[D.1] Aktivera AP-lage: Gor WLAN-kassetten aktiv som atkomstpunkt:

1 |Gatill [D.1]: Tradldés gateway > Aktivera AP-lage. QO

2 | Denna installning genererar ett slumpmassigt SSID och nyckel (+ —
QR-kod) som behovs av ONECTA-appen:

D.1 AP-lage aktiverat
n
EfEE s
DaikinAPXXXXX

Nyckel
E XYZ12345

Denna skarm stangs automatiskt efter 10 min eller nar du
trycker pa s eller « (och bekréftar):

Ar du séker pa att du vill avsluta AP-lage?

Tillbaka
OK

[D.2] Starta om: Starta om WLAN-kassetten:

1 |Gatill[D.2]: Tradlos gateway > Starta om. @s-O

2 |Pd skdrmen Starta om gateway, valj OK. QO

[D.3] WPS: Anslut WLAN-kassetten till routern:
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5 | Drift

INFORMATION

Du kan endast anvdnda denna funktion om den stods av programversionen for WLAN
och ONECTA-appen.

i @

1 |Gatill [D.3]: Tradloés gateway > WPS. @O

2 | Paskdarmen WPS, valj Ja. QO

[D.4] Ta bort fran molnet: Ta bort WLAN-kassetten fran molnet:

1 |Gatill[D.4]: Trddlos gateway >Ta bort fran molnet. QO

2 |Paskdrmen Ta bort fran molnet, vilj Ja. (@O

[D.5] Anslutning till hemnatverk: Lds upp anslutningsstatus till

hemnatverket:
1 |Gatill [D.5]: Trdd1lds gateway >Anslutning till e}
hemnatverk.
2 | Las upp anslutningsstatus: QO

= Bortkopplad fran [WLAN_SSID]
= Ansluten till [WLAN_SSID]

[D.6] Molnanslutning: Las upp anslutningsstatus till molnet:

1 |Gatill [D.6]: Trad1lds gateway >Molnanslutning. -0
2 | Las upp anslutningsstatus: Q-0
= Ej ansluten
= Ansluten
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6 | Tips for energibesparing

6 Tips for energibesparing

Rad om varmvattenberedaren

= Stall in Prioritetsschema till VWB for att minimera anvandningen av den
elektriska reservvarmaren.

= Anvand ett veckoschema for dina vanliga varmvattenbehov (ENDAST i
schemalagt lage).

= Genom att dessutom stalla in uppvarmningsatgarden till endast schemalagd
atgard, begrénsas avbrott i luftkonditioneringsdrift till specifika tillfallen nar
behovet for uppvarmning/kylning fran luftkonditionering &r mindre viktigt.

- Stall in sa att varmvattenberedaren varms upp till ett forinstallt varde (Komfort
= hogre varmvattenberedartemperatur) under natten, eftersom
uppvarmnings-/nedkylningsbehovet fran luftkonditioneringen &r mindre
(exempel: mellan kl 22.00 och 04.00).

- Om det INTE ar tillrackligt att varma upp varmvattenberedaren en gang om
natten, kan du stélla in varmvattenberedaren till ett forinstallt varde (Ekonomi
= lagre varmvattenberedartemperatur) under dagen eller nar de boende inte ar
hemma (exempel: mellan kl 09.00 och 15.00).

= Se till att den Onskade varmvattenberedartemperaturen INTE ar for hog.

Exempel: Sank varmvattenberedartemperaturen, efter installationen, dagligen
med 1°C och kontrollera om du fortfarande har tillrdckligt med varmvatten.
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7 Underhall och service

7.1 Oversikt: Underhall och service

Installatoren maste utfora underhall varje ar. Du finner kontakt-/supportnumret via
anvandargranssnittet.

1 |Gatill [8.3]: Information >Tel.nr. aterforsdljare. QO

Som slutanvdndare maste du:
= Hall omradet omkring enheten rent.

= Halla anvdndargrdnssnittet rent med en mjuk och fuktig trasa. INTE anvanda
nagra rengoringsmedel.

= Kontrollera regelbundet via [8.4] Information > Givare eller startmenyn att
vattentrycket ar 6ver 1 bar.

Kéldmedie

Denna produkt innehaller fluorgaser som paverkar vaxthuseffekten. Lat INTE
gaserna komma ut i atmosfaren.

Koéldmediumtyp: R32
Vaxthuseffektpaverkan (GWP): 675

Regelbundna inspektioner for koldmediumlackage kan kravas, beroende pa
tillamplig lagstiftning. Kontakta din installatdr for mer information.

@ VARNING: NAGOT LATTANTANDLIGT MATERIAL
Koldmediet i enheten ar brandfarligt.

VARNING

= Koéldmedium i enheten &r brandfarligt men lacker i normala fall INTE. Om
kéldmedium lacker ut i rummet kan kontakt med en 6ppen laga resultera i
eldsvada eller att en skadlig gas avges.

= Stang AV alla uppvarmningsenheter med Gppen laga, ventilera rummet och
kontakta leverantoren av enheten.

= Anvand INTE enheten forran en servicetekniker slutfért reparationen av den del
dar kéldmediumlackan uppstatt.

Oppna lagor, en gasvarmare i drift eller en elvarmare i drift).

VARNING
* Punktera EJ och brann EJ komponenter i kéldmediumcykeln.

VARNING
Utrustningen ska foérvaras i ett rum utan antandningskallor i kontinuerlig drift (t.ex.

= Anvand INGA rengoringsmedel eller andra metoder for att paskynda
avfrostningsprocessen an de som rekommenderas av tillverkaren.

= Observera att koldmediet i systemet ar luktfritt.
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7 | Underhall och service

OBS!
Tillamplig foreskrift gallande fluorerande vaxthusgaser kraver att enhetens
kéldmedelsmangd indikeras bade i vikt och CO,-motsvarighet.

Formel for att kvantiteten CO,-motsvarighet i ton: GWP-varde pad koldmediet x
total mangd koldmedie [i kg]/1000

Kontakta din installator for ytterligare information.

Anvandarhandbok 4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
46 R32 Split Series - Varmvattenberedare (180 1/230 1)
4P779552-1-2025.01



8 | Felsokning

8 Felsokning

Kontakt

For symptomen som listas har nedan kan du forsoka |6sa problemet sjalv. Kontakta
din installatér for alla andra problem. Du finner kontakt-/supportnumret via
anvandargranssnittet.

1 |Gatill [8.3]: Information >Tel.nr. aterforsaljare. QO

8.1 FOr att visa hjalptexten i handelse av en felfunktion

Vid en felfunktion visas foljande pa startskarmen, beroende pa allvarlighetsgrad:
« O\ Fel
= /\: Felfunktion

Du kan fa en kort och en lang beskrivning av felfunktionen pa féljande satt:

1 |Tryck pa det vanstra vredet for att 6ppna huvudmenyn och ga QO
till Larm.

Resultat: En kort beskrivning av felet visas tillsammans med
felkoden pa skarmen.

2 | Tryck pd 2 pa felskarmen. ?

Resultat: En lang beskrivning av felet visas pa skarmen.

VARNING
I handelse av F3-00, finns en risk for koldmedieldckage. Kontakta installatoren.

8.2 Hur du kontrollerar felhistoriken

Villkor: Anvandarbehdrighetsnivan ar installd pa avancerad slutanvandare.

1 Gatill [8.2]: Information > Felhistorik. QO

Du ser en lista dver de senaste felen.
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8 | Felsokning

8.3 Symptom: Tappvarmvattnet ar for kallt

Trolig orsak Korrigerande atgard

Du gjorde slut pa varmvattnet pa grund | Om du omedelbart behover
av ovanligt hog forbrukning. tappvarmvatten kan du aktivera laget

Kraftfull drift (varmepump +
elpatron i 3@ minuter) for
varmvattenberedaren. Dock forbrukar
detta extra energi. Se "5.6.4 Anvanda
kraftfull drift av
varmvattenberedaren" [» 23].

Den onskade
varmvattenberedartemperaturen ar for

lag.

Om problemen aterintraffar dagligen,
gor en av foljande:

= HO] det forinstdllda vardet for
varmvattenberedarens  temperatur.
Se "5.7.1 Hur du anvander forinstallda
varden" [» 26].

= Justera varmvattenberedarens
temperaturschema. Exempel: Stall in
for att ytterligare vdarma upp

varmvattenberedaren till ett
forinstallt varde (Temperatur
ekonomilagring = lagre

varmvattenberedartemperatur) under
dagen. Se "5.7.2 Hur du anvander och
staller in scheman" [» 26] och
"5.7.3 Schemaskarm: Exempel" [» 28].

8.4 Symptom: Fel pa varmepumpen

Om varmepumpen slutar fungera kan reservvarmaren arbeta som en ndédvarmare.
Den tar da over varmelasten antingen automatiskt eller genom manuell
interaktion.

= Nar Noddrift ar instdlld pad Automatisk och varmepumpen slutar fungera,
kommer  reservvarmaren i  beredaren  automatiskt att ta  Over
varmvattenberedning.

= Nar Noddrift ar instdlld pa Manuell och varmepumpen slutar fungera, stoppas
varmvattenberedning.

= Ga till huvudmenyskarmen Larm och bekrdfta om reservvarmaren ska ta Gver
varmelasten eller ej, fér manuell driftsdttning via anvandargranssnittet.

Nar varmepumpen slutar fungera kommer L eller AN att visas pa
anvandargranssnittet.

Trolig orsak Korrigerande atgard

Varmepumpen ar skadad. Se "8.1 For att visa hjalptexten i
handelse av en felfunktion" [» 47].

INFORMATION
Nar reservvarmaren tar over vdrmelasten kommer elférbrukningen att stiga

markbart.

Anvéandarhandbok

48

4 DAIKIN CKHWS180+CKHWS(U)230BJV3
R32 Split Series - Varmvattenberedare (180 1/230 1)
4P779552-1 - 2025.01



8 | Felsokning

INFORMATION

For att andra nodinstallningarna  for  reservvarmaren, ga till  [9.5.1].
Installatorsinstallningar >Noddrift.

i @

8.5 Symptom: Det hors gurglande ljud fran systemet efter driftsattning

Trolig orsak Korrigerande atgard
Det finns luft i systemet. Lufta systemet.”
Felaktig vatskebalans. Ska utforas av installatoren:

= Om  vdtskebalansering inte  ar
tillracklig andrar du instéliningarna for
pumpbegransning ([9-0D] och [9-0E]
om tillampligt).

Olika felfunktioner. Kontrollera om &\ eller /N visas pa
anvandargranssnittets startskarm. Se
"8.1 For att visa hjadlptexten i handelse
av en felfunktion" [» 47] for mer
information om felfunktionen.

@ Vi rekommenderar att luftning sker med enhetens luftningsfunktion (bor utféras av
installatoren). Tank pa foljande om du rensar luft fran varmekretsen:

é VARNING
Lufta varmekrets for varmvatten. Innan du luftar ska du
kontrollera om & eller /N visas pa startskirmen i
anvandargranssnittet.

= Om inte kan luftningen paboérjas omedelbart.

= Om det gor det bor du se till att det rum dar luftningen
ska sker ar tillrackligt ventilerat. Anledning: | handelse
av fel kan koldmedie lacka i vattenkretsen och vidare in i
rummet nar luftning sker fran varmvattnets varmekrets.

8.6 FoOr att tvinga avstangning av kompressorn

Det ar maijligt att, vid behov, tvinga avstangning av kompressorns drift och aktivera
Noddrift-funktionen utan funktionsfel.

For att tvinga avstangning av kompressorns drift, ga till [9.5.2]:
Installatorsinstdllningar > NoOddrift > Blockering kompressor

>aktiverad.
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9 Avfallshantering

OBS!

Forsok INTE att demontera systemet sjalv: nedmontering av systemet, hantering av
koldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gallande lagstiftning.
Enheter MASTE behandlas pa en specialiserad behandlingsanliaggning for atervinning.
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10 Installatorsinstallningar: Tabeller som ska
fyllas i av installatéren

10.1 Konfigurationsguiden

Instéllning ‘ Fylli...

System

Typ av inomhusenhet (skrivskyddad)
Elpatronstyp [9.3.1] (skrivskyddad)

Spanning [9.3.2]

Konfiguration [9.3.3]
Kapacitet steg 1[9.3.4]
Snabblagestimer [9.3.A]

Begransningsschema for elpatron
[9.3.B]

Driftslage [9.3.8]
Noddrift [9.5]

Varmvattenberedare

Uppvarmningslogik [5.6]

Legionella [5.7]

Hogsta varmvattentemperatur [5.8]

Hysteres [5.9]

Hysteres [5.A]

Temperatur komfortlagring [5.2]

Temperatur ekonomilagring [5.3]

Temperatur atervarmning [5.4]

Temperaturkontroll [5.B]

Kurvtyp vaderberoende drift [5.E]
Driftlagen [5.G]

10.2 Installningsmeny

Instdllning ‘ Fylli...

Information

Tel.nr. aterforsdljare [8.3]
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